


Zusammen

Wenn zwei gut miteinander kommunizieren,
geht alles einfacher, so wie bei der intelli-
genten 2Draht Technik. Sehen Sie auf den
folgenden Seiten, wie sich diese zukunfts-
weisende Technik auf elegante Weise mit
Design verbinden lasst.

Das Ergebnis sehen und nutzen alle, die zu Besuch
kommen. Und alle, die diesen Besuch empfangen.
2Draht Turkommunikation von Elcom macht viel
mehr mdglich als nur Rufen, Sehen, Sprechen und
Offnen: Entdecken Sie jetzt die aktuellen AuBen-
und Innenstationen. Technische Informationen und
eine Bestellhilfe bietet Ihnen der Katalogauszug im
hinteren Broschurenteil.

Technik und Design


http://www.elcom.de/?artnr=5810251
http://www.elcom.de/?artnr=5810252
http://www.elcom.de/?artnr=5810240
http://www.elcom.de/?artnr=5810111
http://www.elcom.de/?artnr=5810400
http://www.elcom.de/?artnr=5810300
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Und

Noch vor dem ersten Klingeln bietet Elcom
klare Vorteile: Mit der verpolungssicheren
2Draht Technik gelingt eine einfache

und schnelle Installation. Alles, was dazu
benotigt wird, sind zwei Adern. Diese sind

im Modernisierungsfall so gut wie immer
vorhanden - selbst in Altbauten. Auch die
Inbetriebnahme ist dank patentierter drehfix®
Adressierung ziugig abgehakt.

AuBerst einfach und schnell gelingt der Start auch
im Haus. Alle Innenstationen der neuen Generation
(mehr zu Innenstationen ab S. 16) haben eine
gemeinsame Basis: die praktische Montageplatte.
Sie wird direkt auf der Wand oder auf einer Unter-
putzdose befestigt und mit dem 2Draht Bus
verbunden. Von da an wird nur noch gesteckt!

Besser aufrasten

Montageplatte Innenstation
Elcom touch und Elcom fon.



So schnell

Keine Schulung, keine Programmierung, kein
groBer Aufwand: Mit dem smarten drehfix®
Codierschalter ordnen Sie jeder Innenstation
ihre Adresse zu: immer logisch, dauerhaft
nachvollziehbar und schnell. Alles, was Sie dazu
bendtigen, ist ein Schraubendreher. Den Rest
erledigt die AuBenstation Elcom one (und auch
die AuBenstation der Sets Elcom home, mehr
dazu ab S. 18 in dieser Broschiire).

Beim ersten Zuschalten der Systemspannung
adressiert sie sich automatisch durch.
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Zusadaimmen.

Elcom ist Turkommunikation
aus einem Guss.

Entscheiden sich lhre Kunden fur Tirkommu-
nikation von Elcom, dann investieren sie in

die Gebaudeelektrik als Ganzes, denn alle
Systeme der Marken Hager, Berker und Elcom
passen perfekt zusammen. Seien es die
AuBenstationen Elcom one ohne sichtbare Ver-
schraubungen, die Bus-Strangversorgung, die in
der Hager Technikzentrale ihren Dienst verrichtet
oder die variantenreichen Innen-

stationen Elcom touch, die sich mit den Berker
Schalterprogrammen kombinieren

lassen — alles das erhalten Sie aus einer Hand.
Dabei sind 2Draht Anlagen von Elcom
zukunftssicher. Ist die Infrastruktur einmal
angelegt, erfolgt eine Aufristung durch

bloBes Umstecken — von Audio auf Video oder
beispielsweise von zwei auf vier Teilnehmer.*

*Anlagen fur 1 bis 24 Teilnehmer werden aus nur sieben Frontplatten-
groBen der Elcom one realisiert. Mehr Information finden Sie auf
Seite 43 in dieser Broschure oder in der Bestellhilfe 177DE0160.

Schon kontaktfreudig

Stimmige Proportionen, angenehme Materialien, pures Design:

Die AuBenstationen Elcom one begeistern Architekten, Planer,
Bauherren — und spéatestens mit ihnrem Innern auch Elektrotechniker.

Abb.: AuBenstation Elcom one Video fiir 2 Teilnehmer, REQ502Y.



Viel mehr méglich 01
Die Innenstation Elcom touch

Komfort kann mehr: Acht Komfort-

funktionen — zum Beispiel zum Offnen

des Garagentors und die praktische
Portamat-Funktion (,Arztschaltung®) —

machen sie zur intelligenten Premiuml&sung.

Zwei fiir alles

2Draht kann Audio, Video und ist
smart. Eine bekannte und bewéahrte
Technik mit ganz viel Zukunft.

Alles gut versorgt

Eine einzige Strangversorgung

fiir alles: Audio und Video, zwei
integrierte, potenzialfreie Relais
(Licht und Turéffner) — und das
alles in nur sechs Teilungseinheiten.
(Strangversorgung RED011Y)

|

01

- - - Innenstation Elcom touch
ElnfaCh WIrtSChaﬂIICh Video in anthrazit matt mit

abgerundetem Designrahmen.

02
Berker Q.1 in anthrazit matt.
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Trifft sic

Wenn aus Technik und Design ein Ganzes
wird, heiBt das Hager. Dahinter steht vor
allem Erwin van Handenhoven. Der leiden-
schaftliche Designer sorgt mit seinem
Team fur Elektrotechnik, die man einfach
gern anschaut. Und benutzt, so wie auch
die Elcom Turkommunikation.

1



Erwin van Handenhoven
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Technik? Oder Design? Was kommt fiir Sie zuerst?

Das geht wirklich immer in beide Richtungen. Technik &ffnet
neue Mdglichkeiten, sorgt aber auch flr neue Verpflichtungen.
Design sucht neue Wege und stellt der Technik neue
Herausforderungen. Ein gutes Produkt ist die optimale
Kreuzung von beidem.

Wie macht Hager aus beidem eins?

Teamarbeit. Gemeinsamer Appetit auf etwas Besseres.
Keine endlosen Kampfe, sondern: Jede Partei versucht

von der anderen zu lernen. Dadurch baut man gemeinsame
Expertise und gemeinsames Vertrauen auf. Das sind die
besten Bedingungen fuir klasse Design.

Aus Zwangen ergeben sich auch oft kreative Chancen.
Die soll man einfach ausnutzen. Oft kann man sich damit
selbst positiv Uberraschen.

Welches Verhiltnis haben Sie zur Technik?

Technik ist menschliche Vernunft. Seit der Vorgeschichte an
denken wir technisch. Es gehort einfach zu unserem Dasein.
Und auch die Technikgeschichte geht immer weiter, wird immer
anspruchsvoller — das ist ja das Tolle! Fur mich gibt es jedenfalls
keine langweilige Technik auf der einen und geniale Kunst auf
der anderen Seite. Technik ist wirklich klasse. Und es ist unsere
Rolle als Designer, Nutzern genau diese technische Emotionalitat
zu vermitteln.

»Mir reicht auch ein einfacher Klingelknopf!* -

was entgegnen Sie?

Oh, Klingelknopfe kénnen auch aufregend sein! Was mich
dabei stort, ist das ,Mir reicht”. Wenn Leute sich zu sehr zurtick-
halten und nur in die Vergangenheit schauen. Die digitale Welt
gibt uns heute so viele neue Mdéglichkeiten. Es ist doch schade,
sie nicht auszuprobieren.

sJunsere Produkte gehoren zum Haus.
Sie sind nicht Teil der Zeit oder des
Zeitgeistes, wie wir das in der Architektur
oder zum Beispiel von Mobiltelefonen
kennen. Der Zeithorizont fur unsere
Produkte ist viel weiter.”

Welche Funktion hat das Design speziell bei Elcom?
Elcom Produkte sind emotionale Produkte mit Funktion. Oder
umgekehrt. Turkommunikation ist ein Scharnier zwischen innen
und auBen. Deswegen hat sie einen so wichtigen und strate-
gischen Platz im Hause. Sie ist ein einzigartiger ,Link" zwischen
privat und offentlich. Damit ist TUrkommunikation auch ganz
klar ein Image-Produkt.

Wie schaffen Sie es, Technik und Design
zusammenzufiihren?

Design ist eine horizontale Disziplin. Es geht darum, in
Systemen zu denken, Uberschneidungen zu entdecken —
mit einer kraftvollen Synthese als Ergebnis. Das heif3t,
dass man als Designer immer vieles zusammenfiihrt, weit
mehr noch als Technik und Asthetik. Ich denke, das ist,
was diesen Beruf so aufregend macht.

Wie gehen Sie mit besonders strikten

technischen Vorgaben um?

Niemals glauben, dass sie zu 100 % strikt sind ... Es gibt
immer so viele Moglichkeiten. Man muss sich nur die Mihe
machen, sie zu finden. Trotzdem gibt es naturlich Unterschiede.

In einer Welt immer schnellerer Verdnderungen und
groBerer Lautstarke setzt Hager mit Elcom und Berker
auf Zeitlosigkeit und Understatement. Eigentlich eine
analoge Tugend, oder?

Ja, unsere Produkte gehdren zum Haus. Sie sind nicht Teil
der Zeit oder des Zeitgeistes, wie wir das in der Architektur
oder von Mobiltelefonen oder Autos kennen.

Der Zeithorizont ist flir unser Design viel weiter. AuBerdem
wollen wir auch, dass unsere Produkte freundlich und
zurlickhaltend sind — damit sie neue Technologien mit
echten Emotionen begleiten. Von Gadgets wollen wir weg.
Uns geht’s um Sinnvolles, qualitativ Hochwertiges.

Auf was kénnen wir uns bei Elcom in der nachsten
Zeit freuen?

(Uberlegt kurz und lacht) Oh, sicherlich viele schéne neue
Sachen. DarUber reden wir dann beim nachsten Mal, okay?

Und wie sieht Ihre Klingel zuhause aus?

Ein schones Paar:
Elcom one und Elcom touch — klasse!

13



AuBerlichkeiten

zahlen.

AuBenstationen von Elcom zeigen
auf Anhieb: Hier geht es um den
ersten Eindruck. Und den zweiten.
Und den dritten.

Im Vordergrund — die kaum auftragende
Frontplatte aus geburstetem Edelstahl in
purem Design.

Im Hintergrund — vorverdrahtete Technik,
die nur noch ein Aufstecken erfordert.

Da die Frontplatten fir Audio- und Video-
version bei gleicher Teilnehmerzahl dieselbe
GroBe haben, ist eine Aufristung auf eine
Videoanlage im Handumdrehen maoglich:
abziehen, aufstecken, fertig. Mit anderen
Worten: Elcom Turkommunikation
prasentiert sich jederzeit von der besten
Seite. In jeder Architektur.

%
—

B

Elcom one Video Elcom one Audio, Elcom one Video
REQ501Y REQO004Y mit Zustandsanzeige, REQ614Y
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AuBenstationen
Elcom one

Elcom one Video, REQ502Y

Sicher ist sicher

15



Innenstationen
Elcom touch

16

Mehr als

Jede Innenstation Elcom touch ist ein
Fest fiir die Sinne. Zuriickgenommen
und elegant in der Erscheinung.

Klar und deutlich in Bedienung und
Funktion.

Das alles gelingt durch das puristische
Design: Es fuhrt Form und Funktion ebenso
unaufgeregt wie aufregend zusammen.

So bietet die Elcom touch Video mit
3,5-Zoll-Diagonale das gréBte Display
passend zum Schalterprogramm — und
eine Aufbauhdhe von gerade einmal

16 mm. Wahre GréBe. Und echte Werte.




Elegante Erscheinung.

Modern, nicht modisch: Die
Innenstationen Elcom touch
sind von so zeitloser Asthetik,
dass sie auch morgen noch eine
gute Figur machen. Ein schones
Stiick Zukunftssicherheit.

17
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Die 2Draht Sets Elcom home punkten

auf ganzer Linie. Mit einer robusten
AuBenstation, einer oder zwei weif3en
Innenstationen und Systemgeraten. Klarer
Vorteil: Anders als bei den bisherigen Sets
mit 1+n Technik lasst sich eine Audioanlage
durch bloBes Umstecken auf eine
Videoanlage aufristen.



Paket-

Elcom home bringt zusammen, was

es fur 2Draht Technik bislang nicht gab:
AuBenstation und Innenstation im prak-
tischen, kostensparenden Set.

Als Audio- oder Videovariante, mit ein
oder zwei Ruftastern, einer AuB3ensta-
tion in WeiB3 oder Anthrazit und einer
bzw. zwei wei3en Innenstationen mit
eckigem Rahmen - naturlich alle in
kompromissloser Elcom Qualitat.

Reduzieren, ohne sich zu beschranken?
Mit den neuen Sets Elcom home klappt
das. Die AuBenstationen mit neuem Design
aus robustem Kunststoff bieten den kom-
pletten Funktionsumfang des Schwester-
programms Elcom one.

Materialwahl und Ausfuhrung als Aufputz-
variante senken die Investitionskosten —
ohne Abstriche bei Langlebigkeit und Kom-
fort. Die ebenfalls enthaltene Innenstation
Elcom touch ist die ideale Erganzung:

Im neutralen Weil3 I&sst sie sich optimal
mit ausgewahlten Schalterprogrammen
von Berker kombinieren.

Elcom home

19



Innenstation
Elcom fon

_:h
P—

Elcom fon, REK241Y mit Designrahmen rund,
polarweiB glanzend

Anpassungsfahig
So wie Elcom touch folgt auch die Handhorer-Innenstation
Elcom touch den Kundenwiinschen. Dank austauschbarem

Designrahmen gelingt eine Angleichung an alle Schalterpro-

gramme von Berker — in Material, Farbe und Form.

Hort,

Die Handhorer-Innenstation
Elcom fon bringt Turkommuni-
kation auf den Punkt. Reduziert
aufs Wesentliche, ohne Abstriche
beim Komfort.

Abnehmen, héren, sprechen, 6ffnen:

Far viele Menschen funktioniert
Turkommunikation seit Jahrzehnten
genau so. Ebenso einfach und zuver-
lassig ist Elcom fon — mit klarem Design,
hervorragender Tonqualitat und viel
Wirtschaftlichkeit — ideal flir groBe
Objekte mit vielen Innenstationen.

Elcom fon, REK241Y mit Designrahmen eckig,
Glas, polarwei3
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Eine fur viele
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Fureinander

Elcom Innenstationen der neuen
Generation bieten groBte Vielseitigkeit
und Anpassungsfahigkeit. Moglich
macht das der Designrahmen. Mit
Hilfe dieses besonderen Stilelements
gelingt eine nahtlose Angleichung an
die Innenarchitektur.

Dank groBer Variantenvielfalt lassen sich Elcom

Innenstationen perfekt mit nahezu allen Berker
Designlinien kombinieren — flr ein noch schéneres
Miteinander bei der Wandgestaltung.

Und die Bedienung? Sie ist so komfortabel
und intuitiv wie bei einem Smartphone.

Elcom touch
polarweiB matt
Rahmen:

eckig, weiB matt

Elcom touch
polarweiB matt
Rahmen:

eckig, Glas polarweif3

Elcom touch

anthrazit matt lackiert
Rahmen: rund,
Edelstahl, mattiert

Elcom touch
anthrazit matt lackiert
Rahmen: eckig,
Edelstahl, mattiert

Elcom touch

alu matt lackiert
Rahmen:

rund, anthrazit matt

Elcom touch

anthrazit matt lackiert
Rahmen: rund,
anthrazit matt lackiert

Elcom touch Audio
schwarz glanzend
Rahmen: eckig,

Edelstahl, mattiert

Passend dazu:
Berker K.5 Edelstahl

Elcom touch

alu matt lackiert
Rahmen:

eckig, alu matt lackiert

Elcom touch
schwarz glanzend
Rahmen: eckig,
Edelstahl, mattiert



Elcom touch Video Elcom touch Video
anthrazit matt lackiert polarweiB matt
Rahmen: rund, Rahmen: rund,
anthrazit matt lackiert Glas polarweiB

Passend dazu: Passend dazu:
Berker Q.1, anthrazit Berker Serie R.classic,
Glas polarweiB glanzend

Elcom touch Audio REK221Y mit Tischkonsole, REH002Y

Jede Innenstation findet
ihren Schalter - ausgewdhlte
Kombinationsbeispiele.

Elcom touch Audio
polarweiB matt
Rahmen: rund,
polarweiB, matt

Designrahmen

Passend dazu:
Berker Q.7, polarweiB samt

Schon praktisch

23



Das Runde
furs Eckige.




Elcom Turkommunikation ist so
individuell wie lhre Kunden.

Und weil manche von ihnen runde
Ruftaster bevorzugen, gibt es genau
die nun auch in Kombination mit den
AuBenstationen Elcom modesta.

Aus analog mach digital: Das Ruftaster-
Anschlussmodul verknlpft die mechanischen
Ruftaster aus dem modesta Programm mit
der 2Draht Welt. Damit erhoht sich die Aus-
wahl an AuBBenstationen erheblich — und
sorgt fur eine noch gréBere Variantenvielfalt
far Ihre Kunden.

Das Ruftaster-Anschlussmodul

Ruftaster-
Anschlussmodul

Ruftaster-Anschlussmodul REH312Y

25






elcom axent mit Videofunktion
und Ruftaster, PVD-beschichtet
in Variantic matt. Ausschnitt-
vergréBerung; die Befestigung
erfolgt mit Schrauben.

gewunscht.

Elegantes Design. Hochwertige, langlebige
Materialien. Funktionen, die bis ins kleinste
Detail uberzeugen. Elcom Turkommunikation
erflllt serienmagig hdochste Anspriiche. Und
manchmal gehen wir trotzdem noch einen
Schritt weiter.

Das gesamte Produktprogramm uberzeugt mit einem
Katalog voller Material- und Ausstattungsvarianten,
Kombinationsmaoglichkeiten und Erweiterungen —

fur auBen wie innen. Fir alle, die noch individuellere
Design-Akzente setzen wollen, gibt es unsere Manu-
faktur. Hier konzipieren und fertigen wir AuBen- und
Innenstationen nach MaB, die es so nur einmal gibt.
Mit besonderen Oberflachen und Farben, Gravuren
und gestalterischen Moglichkeiten erflllen wir fast
jeden Kundenwunsch.

Und naturlich auch mit 2Draht Technik.

27



2Draht Technik
Video/Audio

Ein bewédhrtes System: Bei der 2Draht Technik werden
Video, Ton und Steuerbefehle tber nur zwei Adern Uber-
tragen. Rufen, sehen, sprechen, 6ffnen — mit einem 2Draht-
System mit Strangkoppler lassen sich bis zu 150 AuB3en-
stationen und 256 Innenstationen verbinden. Wegen der
geringen Zahl an Komponenten sind mit dieser Technik
wirtschaftliche Losungen mdoglich, die fir Neuanlagen,
Nachristungen und Renovierungen bestens geeignet sind.

28
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2Draht Video/Audio-Sets home mit touch EI.COM.

2Draht HOME-Set Video AP

Systemtechnologie: 2Draht  Lieferumfang: AuBenstation Video 1/1 AP ;
Farbe des Haustelefons: polarwei3 Innenstation Video eckig REK621Y;
Strangversorgung mit Relais REG REDO11Y ;
ST320, Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE

Farbe Farbe Anzahl
Innenstation AuBenstation  Innenstationen VPE Best.Nr.
polarwei3 glanzend, matt anthrazit 1 1 * REP501Y
polarwei3 glanzend, matt anthrazit 2 1 * REP502Y
REP511Y polarweil3 glénzend, matt verkehrsweiB 1 1 * REP511Y
|P polarweil3 gldnzend, matt verkehrsweiB 2 1 * REP512Y
2Draht HOME-Set Audio AP
Systemtechnologie: 2Draht  Lieferumfang: AuBenstation Audio 1/1 AP ;
Farbe des Haustelefons: polarweil3 Innenstation Audio eckig REK221Y;

Strangversorgung mit Relais REG REDO11Y ;
ST320, Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE

Farbe Farbe Anzahl

Innenstation AuBenstation  Innenstationen VPE Best.Nr.

polarwei3 glanzend, matt anthrazit 1 1 * REP101Y

polarwei3 glanzend, matt anthrazit 2 1 * REP102Y
REP101Y polarweil3 gldnzend, matt verkehrsweiB 1 1 * REP111Y

polarwei3 glanzend, matt verkehrswei3 2 1 * REP112Y

IP54

30 Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.01.2018/ * Neuheiten % Auslauf = Ersatz



Elcom touch

EI.COM. Innenstationen

Elcom touch Video Innenstationen mit Rahmen eckig (Kit)

Displaydiagonale: 8,9cm (3,5) - Displayhelligkeit und Kontrast in Stufen einstellbar
Aufldsung Grafikdisplay: 320 x 240 px - Ruftonlautstarke und Mikrofonempfindlichkeit
Abmessungen (B x H x T): 93 x 163,5 x 16 mm stufenweise einstellbar

Betriebstemperatur: 5...50°C - Freisprechen oder Push-to-Talk
Betriebsspannung tber Bus: 24V DC - akustische und optische Rufsignalisierung
Stromaufnahme (Betrieb): <220 mA Uber LED und Videobildanzeige

- Etagen-Rufweiterleitung

- Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen

- 2 vorkonfigurierte Internrufziele

- manuelle Kamera- und Tur- Ein-/Umschaltung
- Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0

- Sonderfunktionen und erweitertes Menu

- flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose

- fir senkrechte Montage

- 3 Funktionstasten mit beleuchteten Symbolen flr:
Tur 6ffnen, Rufton stummschalten, Rufen;Sprechen

- Izu;gﬁ?r?;sgl (()lé?epr?zmv) mit mechanischem Feedback UperﬂDIP— Schalter sperrbar

- Tur-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung - Mithdrsperre

- Abstelltaste fur Rufton, mit Status-LED - Mitsehsperre

- 3 Men(i-Bedientasten fir Einstellungen und zum - manuelle Kameraanschaltung sperrbar
Auslésen der im Display eingeblendeten Funktionen - Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen

- MenUi-Zugriff und Umschaltung durch horizontale - Anschiuss flir Etagenruftaster
Wischbewegung auf der Touch-Bedienoberflache - Anschluss flir optionale Zusatzspeisung

- beleuchtetes TFT-Farbdisplay - Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme) REKB21Y
- Anzeige bewegter Kamerabilder von Video
AuBenstationen oder externen Kameras Passend zu Best.Nr. @
- Sympolzeile zur Anzeig(? der MenUtasten»Belegung Optionales Zubehér IE drohfi® |P30
- Anzeige der rufenden Tur-/Innenstationsnummer Tischkonsole fur Innenstation Video TOUCH REHO003Y I rentix
Farbe Best.Nr.
polarweil3 glanzend REK621Y
Elcom touch Innenstation Video Komfort
Displaydiagonale: 89cm (3,59 - Etagen-Rufweiterleitung
Aufldsung Grafikdisplay: 320 x 240 px - Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen
Abmessungen ohne Rahmen (B x Hx T): 93 x 144,5x 16 mm - automatische Gespréchsabschaltung nach 3 Minuten
Betriebstemperatur: 5...50°C - Anklopfen bei aktivem Gesprach
Betriebsspannung tber Bus: 24vDC - Conciergeruf . .
Stromaufnahme (Betrieb): <220mA - Bildspeicherfunktion in Verbindung mit IP Gateway 2Draht

- manuelle Kamera- und Tur- Ein-/Umschaltung
- Turoffner Automatik (Portamat)

- Etagen-Turéffner-Automatik

- Tur6ffner direkt

- Internaufschaltung

- 8 Internrufziele konfigurierbar

- flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose
- fir senkrechte Montage
- 3 Touch-Tasten mit beleuchteten Symbolen fir:
Tur 6ffnen, Rufton stummschalten, Rufen;Sprechen
- Touch-Tasten (kapazitiv) mit mechanischem Feedback :
-16 Ruﬂonmelédign ) - Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0
- Tur-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung - Sonderfunktionen und erweitertes Ment
- Abstelltaste fir Rufton, mit Status-LED tber DIP-Schalter sperrbar

- 3 Menii-Bedientasten fir Einstellungen und zum - Mithdrsperre
Auslosen der im Display eingeblendeten Funktionen - M|tsehﬁpeére halt .

- MenUi-Zugriff und Umschaltung durch horizontale - Eanuﬁ e irlneraanlsc ka ung shperr ljr REAB51Y
Wischbewegung auf der Touch-Bedienoberflache - Anschiuss-Klemmblock mit Schraubklemmen

- beleuchtetes TFT-Farbdisplay - Anschluss fur Etagenruftaster @

- Anzeige der rufenden Tur-/Innenstationsnummer - Anschluss er optionale Z.usatzspeisungl . ® I P30

- Anzeige bewegter Kamerabilder von Video - Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme) EE drehfix
AuBenstationen oder externen Kameras

- Symbolzeile zur Anzeige der Menitasten-Belegung Passend zu Best.Nr.

- Displayhelligkeit und Kontrast in Stufen einstellbar Verpflichtendes Zubehér zur Auswahl

- Ruftonlautstarke und Mikrofonempfindlichkeit Designrahmen eckig, groBe Ausfiihrung 1320...
stufenwelse einstellbar Designrahmen gerundet, groBe Ausflhrung 132021...

- Freisprechen oder Push-to-Talk Optionales Zubehdr

- akustische und optische Rufsignalisierung Tischkonsole fir Innenstation Video TOUCH REHO03Y
Uber LED und Videobildanzeige

Farbe Best.Nr.

polarwei3 matt * REA651Y

weiB matt * REA652Y

alu matt, lackiert * REA653Y

anthrazit matt, lackiert * REA654Y

polarweiB glanzend * REA661Y

weil glanzend * REA662Y

schwarz gléanzend * REAG665Y
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Elcom touch

Innenstationen

Berker

Elcom touch Video eckig, groBe Ausfiihrung

Abmessungen (B x H x T):

94 x 160,65 x 3,7 mm

Farbe Designlinie Best.Nr.
weil glanzend Berker S.1 13208982
weil3 matt Berker Q.3 13206099
polarwei3 glanzend Berker S.1/K.1/R.3 13207009
polarwei3 matt Berker S.1/B.7/Q.3 13201909
schwarz gléanzend Berker R.3 13202245
anthrazit matt Berker B.3/B.7/Q.3/K.1 13207006
alu matt, lackiert Berker B.7/Q.3 13206424
Aluminium, Metall mattiert ~ Berker B.3/B.7/Q.3/K.5 13202284
Edelstahl, Metall mattiert Berker K.5/R.3 13202204
Edelstahl, Metall geburstet  Berker B.7 13203606
13208982 i
Glas polarwei3 Berker B.7/R.3 13206909
Glas alu Berker B.7 13206414
Glas schwarz Berker B.7/R.3 13206616
Elcom touch Video rund, groBe Ausfiihrung
Abmessungen (B x H x T): 94 x160,5 x 3,7 mm
Farbe Designlinie Best.Nr.
weil3 matt Berker Q.1 13206082
polarwei3 glanzend Berker R.1/Serie R.classic/Serie 1930 13202189
polarwei3 matt Berker Q.1/Q.7 13206089
schwarz glanzend Berker R.1/Serie R.classic/Serie 1930 13202145
anthrazit matt Berker Q.1/Q.7/R.A 13206086
alu matt, lackiert Berker Q.1/Q.7 13206094
Aluminium, Metall mattiert ~ Berker Q.7/R.1/Serie R.classic 13202184
Edelstahl, Metall mattiert Berker R.1/Serie R.classic 13202104
Glas polarwei3 Berker Q.7/R.1/Serie R.classic; Serie Glas 13202109
13206082 Glas schwarz Berker Q.7/R.1/Serie R.classic 13202116
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ELCOM.

Elcom touch
Innenstationen

Elcom touch Audio Innenstationen mit Rahmen eckig (Kit)

Abmessungen (B x H x T): 93 x92,5x 16 mm

Betriebstemperatur: 5...50°C
Betriebsspannung Uber Bus: 24V DC
Stromaufnahme (Betrieb): <180 mA

- Designrahmen im Lieferumfang enthalten

- flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose

- fir senkrechte Montage

- Schraubbefestigung Uber Tragplatte

- 6 Funktionstasten mit Symbolen, 3 davon beleuchtet

- akustische und optische Rufsignalisierung

- Etagen-Rufweiterleitung

- Conciergeruf

- Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen

- automatische Gespréachsabschaltung nach 3 Minuten
- 2 vorkonfigurierte Internrufziele

- Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0

- Sonderfunktionen tber DIP-Schalter sperrbar

- Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen

- Anschluss fur Etagenruftaster

(Tur 6ffnen, Rufton stummschalten, Rufen;Sprechen) - Anschluss flir optionale Zusatzspeisung REK221Y
- 16 Ruftonmelodien - Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
- Tur-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung - 2Draht oder i2Audio Busanschluss =1 c
- Abstelltaste fir Rufton, mit Status-LED — o | P30
- Ruftonlautstarke und Mikrofonempfindlichkeit Passend zu Best.NF. drehfix
stufenweise einstellbar Optionales Zubehdr
- Freisprechen oder Push-to-Talk Designrahmen 1319...
Farbe Best.Nr.
polarweiB3 glanzend REK221Y
Elcom touch Audio Innenstationen
Abmessungen ohne Rahmen (B x Hx T): 93 x 74,5 x 16 mm - Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen
Betriebstemperatur: 5...50°C - automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten
Betriebsspannung Uber Bus: 24V DC - 2 vorkonfigurierte Internrufziele
Stromaufnahme (Betrieb): <180 mA - Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse O
- Sonderfunktionen tber DIP-Schalter sperrbar
- flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose - Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- filr senkrechte Montage - Anschluss fgr Etagenruftaster .
- Schraubbefestigung tiber Tragplatte - Anschluss flir optionale Zusatzspeisung
- 6 Funktionstasten mit Symbolen, 3 davon beleuchtet - Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
(Tur 6ffnen, Rufton stummschalten, Rufen;Sprechen) - 2Draht oder i2Audio Busanschluss
- 16 Ruftonmelodien REA122Y
- Tur-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung Passend zu Best.Nr.
- Abstelltaste fur Rufton, mit Status-LED ) Verpflichtendes Zubehor zur Auswahl 4
- Ruftonlautstérke und Mikrofonempfindlichkeit ELCOM.TOUCH Audio Rahmen 1319 - e |P30
stufenweise einstellbar o . drehfix
- Freisprechen oder Push-to-Talk Optionales Zubehdr
- akustische und optische Rufsignalisierung Tischkonsole flr Innenstation REH002Y

- Etagen-Rufweiterleitung
- Conciergeruf

Farbe

weil glanzend

weiB matt lackiert
polarweiB3 glanzend
polarwei matt
schwarz glanzend
anthrazit matt, lackiert
alu matt, lackiert

Audio TOUCH und FON

Best.Nr.
REA122Y
REA112Y
REA121Y
REA111Y
REA125Y
REA114Y
REA113Y
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Elcom touch
Innenstationen

Berker

Elcom touch Audio Rahmen eckig

Abmessungen (B x H x T):

94 x 91 x 3,7 mm

Farbe Designlinie Best.Nr.
weil glanzend Berker S.1 13198982
weil3 matt Berker Q.3 13196099
polarwei3 glanzend Berker S.1/K.1/R.3 13197009
13198982 polarwei3 matt Berker S.1/B.7/Q.3 13191909
schwarz gléanzend Berker R.3 13192245
anthrazit matt Berker B.3/B.7/Q.3/K.1 13197006
alu matt, lackiert Berker B.7/Q.3 13196424
Aluminium, Metall mattiert ~ Berker B.3/B.7/Q.3/K.5 13192284
Edelstahl, Metall mattiert Berker K.5/R.3 13192204
Edelstahl, Metall geburstet  Berker B.7 13193606
Glas polarwei3 Berker B.7/R.3 13196909
Glas alu Berker B.7 13196414
Glas schwarz Berker B.7/R.3 13196616
Elcom touch Audio Rahmen rund
Abmessungen (B x H x T): 94 x 91 x 3,7 mm
Farbe Designlinie Best.Nr.
polarwei3 glanzend Berker R.1/Serie R.classic/Serie 1930 13192189
weil3 matt Berker Q.1 13196082
polarwei3 samt Berker Q.1/Q.7 13196089
13192189 schwarz gléanzend Berker R.1/Serie R.classic/Serie 1930 13192145
anthrazit matt Berker Q.1/Q.7/R.1 13196086
alu samt, lackiert Berker Q.1/Q.7 13196084
Aluminium eloxiert Berker Q.7/R.1/Serie R.classic 13192184
Edelstahl, Metall mattiert Berker R.1/Serie R.classic 13192104
Glas polarwei Berker Q.7/R.1/Serie R.classic/Serie Glas 13192109
Glas schwarz Berker Q.7/R.1/Serie R.classic 13192116

Elcom fon Innenstation

Abmessungen ohne Rahmen B x H x T): 93x74,3x 16 mm - inklusive Spiralkabel und AnschluBstecker RJ11

Betriebstemperatur: 5...45°C - Lautstarke fUr Horen stufenweise einstellbar
— Betriebsspannung tber Bus: 24V DC - Vollduplex-Hbrerbetrieb
Stromaufnahme (Betrigb): <180 mA - akustische und optische Rufsignalisierung
- Etagen-Rufweiterleitung

- Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen

- Conciergeruf

- automatische Gesprachsabschaltung nach 3 Minuten
- 2 vorkonfigurierte Internrufziele

- Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0

- Sonderfunktionen Uber Ment sperrbar

— - flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose
- fir senkrechte Montage
- Schraubbefestigung Uber Tragplatte
- fUr TUr6ffner, mit Status-LED / fir Rufabstellung,
mit Status-LED / flr Flurlicht / fir Programmierung
- Drucktasten mit taktiler Rlickmeldung

]

B - 16 Ruftonmelodien - Mithérsperre
f - Ttir-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung - Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- Abstelitaste fur Rufton, mit Status-LED - Anschluss flr Etagenruftaster
£ - abhdrsicher bei nicht aufgelegtem Horer - Anschluss flir optionale Zusatzspeisung
g - komfortable Magnet-Hérerhalterung mit Reed-Kontakt - Drenfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
%- = Passend zu Best.Nr.
‘Qtu WG : Optionales Zubehor
Designrahmen 1319...
Tischkonsole REHO002Y
REK241Y

c Farbe Best.Nr.
ﬁ e |P30 polarwei3 glanzend * REK241Y
drehfix
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ELCOM.

2Draht
Zubehor

Tischkonsole fiir Elcom touch und Elcom fon

Lange Anschlusskabel:

Bezeichnung
Tischkonsole Innenstation TOUCH AUDIO
Tischkonsole Innenstation TOUCH VIDEO

3m - Videoverteiler/Abzweiger erforderlich!
- Winkelkonstruktion mit GummifiBen
- flexibles Anschlusskabel mit RJ45-Stecker

Farbe Best.Nr.
anthrazit matt * REHO002Y
anthrazit matt * REHO003Y

8

REHO02Y
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2Draht

System-Komponenten EI.COM.

Strangversorgung
Breite Reiheneinbaugeréat (REG): 6 TE - Zur Versorgung des 2Draht-Systems
Innenstationen je Strangversorgung: max. 32 - Integrierter Audio-Auskoppler
Betriebstemperatur: -5...45°C - Uberlast- und Uberhitzungs-Schutz
Leistungsaufnahme: =~4,1W - potenzialfreier Turdffner- und Licht-Schaltkontakt
Betriebsspannung: 230V AC - Zusatzspeisungs-Ausgang flr Buskomponenten
Ausgangsspannung: 22 .26V DC - mit Potenzialausgleich-Anschluss
Schaltspannung Turéffnerkontakt: max. 24 V
REDO11Y Schaltspannung Beleuchtung: max. 230 V~
Schaltstrom Beleuchtung: max. 16 A
Kontakt Mindestlast: ca. 16 W
71 @ Q Licht Einschaltzeit: 1s..5min
t Schaltstrom Turéffnerkontakt: max. 2 A
Turoffner Entriegelungszeit: 1..10s
Leitungslange zur Innenstation: max. 150 m
T M ]@ Leitungslange zur AuBenstation: max. 100 m
230 V Gluh- und Halogenlampen: 2300 W
230 V LED-Lampen: 440 W
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x20 W
T Leuchtstofflampen unkompensiert: 1100 W
|P20 Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W
Leuchtstofflampen duo-Schaltung: 1000 W
Bezeichnung Best.Nr.
Bus Strangversorgung mit Relais REG REDO11Y
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:hager

2Draht
System-Komponenten

Sicherheitstransformator

Breite Reiheneinbaugeréat (REG): 2TE - Sicherheitstransformator mit PTC Sicherung

Betriebstemperatur: 10 bis 25 °C

Leistungsaufnahme: 18 VA

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230V

Ausgangsspannung: 12V

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4mm?

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6mm?

Leitungslange zum Turdffner 0,5 A: max. 100 m

Leitungslange zum Turdffner 1 A: max. 50 m

Bezeichnung Best.Nr.

Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE ST320

PoE-Switch ,}umwmmmwmm
Breite Reiheneinbaugeréat (REG): 8TE - mit 45° Schrégauslass N —
Betriebsspannung: 48V DC - mit QuickConnect Steckklemmen - ﬂ'
Betriebstemperatur: -5°C...45°C - Versorgung Uber TGF120. Bei Einsatz mehrerer TN530 ﬂ

- Ethernet Switch fUr den Aufbau von Netzwerk-Installationen
- fir Heim- und Buro-Netzwerke
- mit Power-LED, 4 orangenen Status-LEDs fur PoE und
8 griinen LEDs flr Datenverkehr
- 8 Gigabit-Ethernet fahige Ports, davon 4 mit PoE-
Speisung zur Versorgung weiterer Netzwerkgerate
- mit 8 RJ45-Buchsen: 6 frontseitig und 2 unten

Bezeichnung
PoE-Switch mit 4xPoE + 4x1Gbit/s ports

bendtigt jedes Gerat seine eigene Spannungsversorgung
TGF120
- Power over Ethernet (PoE) nach Norm IEEE 802.3af

Passend zu Best.Nr.
Verpflichtesndes Zubehér
Spannungsversorgung flr PoE-Switch TGF120

Best.Nr.
TN530

e

TN530

LD

Spannungsversorgung, 24 VDC, 1 A

Breite Reiheneinbaugerat (REG): 4TE
Betriebsspannung: 230V AC
Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: max. 1 A
Stromaufnahme: <150 mA
Betriebstemperatur: 0...45°C
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 ... 2,5 mm?
Leiterquerschnitt (starr): 0,75 ... 2,5 mm?

Bezeichnung

- mit QuickConnect Steckklemmen

- zur Erzeugung der erforderlichen Hilfsspannung

- Spannungsversorgung: 230 V AC/50 Hz auf

- quickconnect Klemmen

- Anzahl Ausgénge: 2

- Ausgangsspannung: 24 V DG, 1 A (total)

- Zur Versorgung von folgenden Hager KNX Produkten:
TJA450, TGO53A, TXE530, TH210, TYF120, alle Touch
Panels

Spannungsversorgung, 24 V DC, 1 A

TGA200

Best.Nr.
TGA200
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2Draht

System-Komponenten

ELCOM.

RED622Y

IP20

Videoverteiler Unterputz

Montageart: Unterputz

Betriebstemperatur: 5...40°C
Abmessungen

Bezeichnung BxHxT)

Videoverteiler 2-fach 2Draht UP
Videoverteiler 4-fach 2Draht UP

42 x 51 x 16 mm
42 x 51 x 16 mm

- Aufteilung von Einzelstrangen

- zum Verteilen der ankommenden
Busleitung auf die abgehenden

- zur Einkopplung der ankommenden
Busleitungen in die abgehende

- nicht beschaltete Klemmen sind
mit Terminator abzuschlieBen

Best.Nr.
RED622Y
RED624Y

RED612Y

] IP20

Videoverteiler REG 2-fach

Breite Reiheneinbaugerat (REG): 1TE
Betriebstemperatur: 5...40°C
Bezeichnung

Videoverteiler 2-fach 2Draht REG

- Aufteilung von Einzelstrangen

- zum Verteilen der ankommenden
Busleitung auf die abgehenden

- zur Einkopplung der ankommenden
Busleitungen in die abgehende

- nicht beschaltete Klemmen sind

- mit Terminator abzuschlieBen

Best.Nr.
RED612Y

V IP20

Videoverteiler REG 4-fach

Breite Reiheneinbaugerat (REG): 2TE
Betriebstemperatur: 5...40°C
Bezeichnung

Videoverteiler 4-fach 2Draht REG

- Aufteilung von Einzelstrangen

- zum Verteilen der ankommenden
Busleitung auf die abgehenden

- zur Einkopplung der ankommenden
Busleitungen in die abgehende

- nicht beschaltete Klemmen sind

- mit Terminator abzuschlieBen

- 2Draht, fur Video-AuBenstationen

- 2Draht, flr Video-Innenstationen

Best.Nr.
RED614Y

RED621Y

= IP20

Videoverteiler/Abzweiger Unterputz

Abmessungen (B x H x T): 42 x 51 x 16 mm
Montageart: Unterputz
Betriebstemperatur: 5...40°C

Videoverteiler/Abzweiger zum Abzweigen
einer Stichleitung aus der Video-Busleitung.
Alternativ zur Einkopplung einer (Etagen-)
AuBenstation.

Bezeichnung
Videoverteiler/Abzweiger 2Draht UP

- Abzweigen einer Stichleitung

- zum Abzweigen der Busleitung aus
der durchgehenden Busleitung

- nicht beschaltete Klemmen sind

- mit Terminator abzuschlieBen

Best.Nr.
RED621Y
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ELCOM.

2Draht

System-Komponenten

Videoverteiler/Abzweiger REG

Breite Reiheneinbaugeréat (REG): 1TE
Betriebstemperatur: 5...40°C

Videoverteiler/Abzweiger zum Abzweigen einer
Stichleitung aus der Video-Busleitung. Alternativ
zur Einkopplung einer (Etagen-) AuBenstation.

Bezeichnung
Videoverteiler/Abzweiger 2Draht REG

- Abzweigen einer Stichleitung

- zum Abzweigen der Busleitung aus
der durchgehenden Busleitung

- nicht beschaltete Klemmen sind
mit Terminator abzuschlieBen

Best.Nr.
RED611Y

RED611Y

4l | 1P20

Auskoppler fiir i2Audio Unterputz

Abmessungen (B x H x T): 42 x 51 x 16 mm
Montageart: Unterputz
Betriebstemperatur: 5...40°C

Zum Auskoppeln des i2-Audio-Bus aus dem
2Draht-System fUr den Betrieb von Audio-Komponenten.
2D-Video durchgeschleift.

Bezeichnung
Audio-Auskoppler UP 2Draht

Auskoppler fiir i2Audio REG

Breite Reiheneinbaugeréat (REG): 1TE
Betriebstemperatur: 5...40°C

Zum Auskoppeln des i2-Audio-Bus aus dem
2Draht-System fUr den Betrieb von Audio-Komponenten.
2D-Video durchgeschleift.

Bezeichnung
Audio-Auskoppler 2Draht REG

- Busleitung 1x ankommend,

1x abgehend, 1x Audio abzweigend
- nicht beschaltete Klemmen sind
- mit Terminator abzuschlieBen

Best.Nr.
RED321Y

- Busleitung 1x ankommend,

1x abgehend, 1x Audio abzweigend
- nicht beschaltete Klemmen sind

mit Terminator abzuschlieBen

Best.Nr.
RED311Y

RED321Y

=H [ P20

RED311Y

ZH | 1P20

Schaltrelais

Betriebsspannung Uber Bus: 22 ...26VDC
SchlieBerkontakt Schaltspannung: max. 24 V
SchlieBerkontakt Schaltstrom: max. 1A
Montageart: Unterputz
Betriebstemperatur: 5...40°C

Abmessungen
Bezeichnung BxHxT)

Schaltrelais 2Draht UP 42 x 51 x 16 mm

- Ansteuern durch Licht-, Turéffner- und
Komforttasten der Innenstationen

- Tasten einesTuroffners

- Tasten zur Stromstossschalter oder
Treppenhauslicht Zeitschalter Ansteuerung

- potenzialsfreier Tastereingang zur Ubertragung eines
Turdffner-, Licht- oder Etagenrufbefehls Uber den Bus

- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

- potenzialfreier Relais-Schaltkontakt (SchlieBer)

- Ansteuerung durch Audio- und/oder Video-Turrufe

- Ansteuerung Uber ein RED114Y Schaltrelais im
Funktionsrelais Modus

- Ansteuerung uber ein BER/ BSR-140 Schaltrelais
im Funktionsrelais Modus

Best.Nr.
RED114Y

RED114Y

IP20

drehfix®
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2Draht
System-Komponenten

ELCOM.

Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung

Abmessungen (B x H x T): 88 x 52 x 25 mm

Montageart: zum Einbau in AuBenstation

Anzahl der Klingeltasten: 16
REH312Y

Bezeichnung

Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB

g
=}

- Automatische Adressierung durch Tasteranschluss

und Moduladresse (Anschlussreihenfolge)
- Abfrage des Ruftaster-Status
- bis zu 16 Ruftaster anschlieBbar

- serielle Verbindung zu Audio/Videomodul der AuBenstation
- serielle Verbindung zu weiterem Ruftaster Anschlussmodul

- bis zu 16 Tastenexpander kaskadierbar
- Zum Anschluss von mechanischen Ruftastern

an Kommunikationselemente REN610Y/REN410Y

Best.Nr.
* REH312Y

,\ Stab-AuBenkameras
Kameraauflésung: 320000 px
Kamera Verstellbereich horizontal/vertikal: +90°
Kamera Lichtempfindlichkeit F2.0: 0,2 Ix

Abmessungen B x Hx T): 108 x 148 x 68 mm

.h';

—
N

- Kameraverstellung durch Kugelgelenk mit Feststellschraube

- Sockelgehause aus geburstetem Edelstahl
- Kamerastab aus gebUrstetem Edelstahl
- Geréte-Konfiguration tber DIP-Schalter

Farbe: Edelstahl, Metall gebiirstet - Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
Betriebsspannung lber Bus: 19...25VDC -~ ﬁchtung! ht auf direkte Lichtauellen/S nstrah
Mont t: fiir Wand- und Deck t amera nicht auf direkte Lichtquellen/Sonneneinstrahlung,
ontagea uryvand- und beckenmontage starken Kontrast oder stark reflektierenden Hintergrund
ausrichten.
Offnungswinkel Offnungswinkel
REES00Y Bezeichnung horizontal vertikal Best.Nr.
|:|ﬂ Stabkamera AP 2D-Video 74° 55° REE500Y
drehfix® Tele-Stabkamera AP 2Draht 21° 16 ° REE501Y

Einbaukamera mit Turlautsprecher
Kameraauflésung: 320000 px - Sprachwaagen-Steuerung
Kamera Verstellbereich horizontal/vertikal: 47 ° - Ruckkopplungsunterdriickung
Kamera C")ffnungswinkel horizontal: 80° - potenzialfreier Relais-Schaltkontakt
Kamera Offnungswinkel vertikal: 60° - fur Lichttaster zur Steuerung von
Kamera Lichtempfindlichkeit F2.0: 011x  Lichtautomat/Bus Schaltrelais
Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm - fur BTE-116 Tastenexpander
Kamerakuppel @ 48mm LED-Anzeige fur abgehenden Ruf
Farbe: transparent/schwarz matt ~ ~ Achtung! . i .
Taréffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A Kamera nicht auf direkte Lichtquellen/Sonnen-
Betriebsspannung Giber Bus: 19 .. 25V DC einstrahlung, starken Kontrast oder stark

1816500

Montageart: zum Einbau in AuBenstationen und Briefkastenanlagen

- Kameraverstellung durch frontseitig
zugangliche Feststellschraube

- automatisch geregelte Kameraheizung

- integrierte Infrarotbeleuchtung

- automatische Umschaltung von
Farb- auf s/w-Betrieb bei Dunkelheit

- Gerate-Konfiguration tGber DIP-Schalter

- Turdffnen nur bei Verbindung oder jederzeit

- Quittierungstdéne ein-/ausgeschaltet

- Ausgrenzung defekter Ruftaster

- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

- Lautsprecher-Lautstérke einstellbar

- Mikrofon-Empfindlichkeit einstellbar

E drehfix®

Bezeichnung
BTC-500 Kamera-Turlautsprecher EB 2D-Video

reflektierenden Hintergrund ausrichten.

Passend zu

Verpflichtendes Zubehor
Tastenexpander BTE-116

passend zu allen ESTA und STABILA
AuBenstationen und Briefkasten

Best.Nr.
1816500

Best.Nr.

1703116
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ELCOM.

2Draht
System-Komponenten

Strangkoppler
Breite Reiheneinbaugerét (REG): 6 TE - Kopplung von Einzelstrangen
Betriebstemperatur: 5...40°C - integriertes Schaltrelais fur Turéffner und Licht
Leistungsaufnahme (Betrieb): ~3W (Treppenlichtzeitschalter)
Betriebsspannung tiber Netzteil: 28V DC - integrierter Videosignal-Verstérker flr AuBenstationsstrang
Schaltspannung Turdffnerkontakt: max. 24 - fur Backbone-Kaskadierung (2x RJ45)
Schaltstrom Tirdffnerkontakt: max. 1A - Spannungsversorgung tiber Video-Netzgerat
Schaltspannung Lichtkontakt: max, 24 - Zusatzspeisungs-Ausgang flr Buskomponenten
Schaltstrom Lichtkontakt: max. 1A potenzialfreier Turoffner- und Licht-Schaltkontakt
: - N : - mit Potenzialausgleich-Anschluss
Leitungslange zur AuBenstation: max. 100 m . -
Leit s | tation: 150 - mit Power/Uberlast, Datenverkehr
eitungslange zur n[]ens.a jon: max. m und Backbone-Status LEDs RED111Y
Backbone Leitungslange: <800m  _Tirsfiner manipulationsgeschitzt installierbar
- 3 gleichzeitige Gesprachswege im Backbone N
Strangkoppler zur Verbindung von Einzelstréngen im -1 gGespréchgweg irg Strang ¢ %kﬁ ° |P20
2Draht-System Uber die Backbone-Leitung fir Anlagen mit - gleichzeitige Gesprache in mehreren drehfix®
bis 256 Teilnehmern und 150 Haupttlren. Bis zu 64 Strang- Stréangen, wenn nicht belegt
koppler bei einer Backbone-Leitungslange von 300m. - Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubeh6r zur Auswahl
NGV-500 Netzgerat REG 2D-Video 2314150
Optionales Zubehor
Patchmodul RJ45 CAT6 STP TNO02S
fUr Hutschienenmontage
Patchkabelset Kat.6, RJ45 TN733
mit 4 Stlick a 300mm
Bezeichnung Best.Nr.
Strang-Koppler 2Draht RED111Y
Strangkoppler Zubehér T
gropp sas-00
Netzgerdt NGV-500 TN733 - Patchkabel Set, Kat.6, S /FTP LLLILL N
zur Spannungsversorgung des Strangkopplers. Referenz zu Hager Katalog -
LJInstallationsverteilungen und Schalt-/Schutzgerate*.
TNO02S - Patchmodul RJ45, Kat.6, STP
Referenz zu Hager Katalog CE
LInstallationsverteilungen und Schalt-/Schutzgerate®. TTITT T .
Bezeichnung Best.Nr. .0 !' g
NGV-500 Netzgerat REG 2D-Video 2314150 5314150
Patchmodul RJ45 CAT6 STP flr Hutschienen TNO002S
Patchkabelset Kat.6, RJ45, 4 St. a 300mm TN733
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2Draht

Video/Audio-Kits

ELCOM.

VKG-500/BTC - Basic-Kit, 2Draht-Video

2Draht

Kamera/Turlautsprecher BTC-500 ;
Tastenexpander BTE-116 ;
REDO11Y Strangversorgung mit Relais REG 6PLE ;
ST320, Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE

Systemtechnologie:
Lieferumfang:

Bezeichnung
VKG-500/BTC Video Kit mit Kamera-Turlautsprecher 2D-Video

- bei einer Durchgangsinstallation
bis zu 6 Innenstationen Video

- bei einer Sterninstallation bis zu 16 Innenstationen
Video, bitte die entsprechende Anzahl an
Video-Verteilern hinzu bestellen

Best.Nr.
1001511

VKG-500/CCS - Basic-Kit, 2Draht-Video

2Draht

REES00Y Stabkamera AP ;
Turlautsprecher ELA-100 ;
Tastenexpander BTE-116 ;
RED321Y AUDIO-Auskoppler UP ;
REDO11Y Strangversorgung mit Relais REG ;
ST320, Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE

Systemtechnologie:
Lieferumfang:

- bei einer Durchgangsinstallation
bis zu 6 Innenstationen Video

- bei einer Sterninstallation bis zu 16 Innenstationen
Video, bitte die entsprechende Anzahl an
Video-Verteilern hinzu bestellen

TR S e gew T TY]

Bezeichnung Best.Nr.

1001531 VKG-500/CCS Video Kit mit Stabkamera und Tirlautsprecher 1001531
2D-Video

R B RaRd Basic-Kit Audio
i -
" Lieferumfang: 1702120 ELA-100 Turlautsprecher EB ; Das Basic-Kit Audio kann fiir die AuBenstationen ESTA und
SE AR S eees

1703116 BTE-116 Taster-Expander EB ;
REDO11Y Strangversorgung mit Relais REG ;
ST320, Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE

Bezeichnung
Audio Kit Basic

STABILA verwendet werden und eignet sich zum Hinterbau
von bauseitig vorhandenen AuBenstationen.

Best.Nr.
* REKO001Y

REK009Y

AUDIO-Kit i2/2Draht

2Draht

1702120 ELA-100 Turlautsprecher EB ;
RED321Y AUDIO-Auskoppler UP ;
1703116 BTE-116 Taster-Expander EB ;
REDO11Y Strangversorgung mit Relais REG ;
ST320, Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE

Systemtechnologie:
Lieferumfang:

Bezeichnung
Audio Kit Basic 2Draht

Hinweis:
Fir die Verwendung von i2 Komponenten im 2D System.

Best.Nr.
REKO009Y
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ELCOM.

Elcom one
AuBenstationen

Elcom one Frontplatten - Video

Kameraaufldsung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5°
Kamera Offnungswinkel horizontal: 82°
Kamera Offnungswinkel vertikal: 58 °
Farbe: Edelstahl, Metall gebUrstet
Materialstarke Edelstahl: 2mm
Betriebsspannung: 24V DC
Flr Beschriftungsband: 30 mm
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12V AC
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA
Schaltspannung Turdffnerkontakt: max. 24 V
Schaltstrom Turéffnerkontakt: max. 1A

- Lautstérke, Mikrofonempfindlichkeit, Turéffner
Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar
- Ruftaste mit Licht, Turéffner oder ohne Funktion einstellbar
- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar)
und taktiler Riickmeldung
- temperaturgesteuerte Kameraheizung fur klare Sicht
- Gerate-Konfiguration tber LED Display

- Kameraverstellung durch frontseitig
zugangliche Feststellschraube

- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug

- langlebige, homogene weiBe LED Ruftasten-Hinterleuchtung

- unsichtbare, blendfreie IR LED Nachtbeleuchtung

- Lautsprecher und Mikrofon mit DurchstoBschutz

- Turéffnen nur bei Verbindung oder jederzeit einstellbar

- bruchsichere, flachenblndige Ruftaster

- Montage in Gehause AP oder UP

- fUr senkrechte Montage

- Mithér- und Mitsehsperre

- Achtung!
Kamera nicht auf direkte Lichtquellen/Sonnen-
einstrahlung, starken Kontrast oder stark
reflektierenden Hintergrund ausrichten.

Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubehér zur Auswahl

ELCOM.ONE Unterputzgehause REW1..
ELCOM.ONE Aufputzgeh&use REW?2..

Einbau in Gehduse = Abmessungen

Bezeichnung AP/UP GroBe Frontplatte (B x H x T) Best.Nr.
AuBenstation Video 1/1 2Draht 1 133,56 x242 x 2 mm REQ501Y
AuBenstation Video 2/1 2Draht 1 133,5x 242 x 2 mm REQ502Y
AuBenstation Video 4/1 2Draht 1 133,56 x 242 x 2 mm REQ504Y
AuBenstation Video 6/1 2Draht 2 133,56 x 295,8 x 2 mm REQ506Y
AuBenstation Video 8/1 2Draht 3 133,5x 332 x 2 mm REQ508Y
AuBenstation Video 10/1 2Draht 4 133,56 x385,8 x 2 mm REQ510Y
AuBenstation Video 12/1 2Draht 5 133,5x 422 x 2 mm REQ512Y
AuBenstation Video 16/2 2Draht 6 225,5 x 332 x 2 mm REQ516Y
AuBenstation Video 20/2 2Draht 7 225,5 x 422 x 2 mm REQ520Y
AuBenstation Video 24/2 2Draht 7 225,5 x 422 x 2 mm REQ524Y

REQ501Y

[ K
IP54
g

Elcom one Frontplatten - Audio

Farbe: Edelstahl, Metall gebirstet - Gerate-Konfiguration tber LED Display
Materialstarke Edelstahl: 2mm - Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
Betriebsspannung: 24V DC - langlebige, homogene weiBe LED Ruftasten-Hinterleuchtung
Flir Beschriftungsband: 30mm - Lautsprecher und Mikrofon mit DurchstoBschutz
Betriebsspannung LED: 12 VAC - Turdffnen nur bei Verbindung oder jederzeit einstelloar
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45mA - bruchsichere, flachenbindige Ruftaster
Schaltstrom Turéffnerkontakt: max. 1A~ ;\{Iontagie |nhGer’3/?use AP oder UP
Schaltspannung Turdffnerkontakt: max. 24\ " IUr Senkrec te Montage
- Mithérsperre
- Lautstérke, Mikrofonempfindlichkeit, Turéffner
Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar Passend zu Best.Nr.
- Ruftaste mit Licht, Turéffner oder ohne Funktion einstellbar Verpflichtendes Zubeh6r zur Auswahl
- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) ELCOM.ONE Unterputzgehause REW1 ..
und taktiler Riickmeldung ELCOM.ONE Aufputzgehiuse REW2..
Einbau in Gehduse = Abmessungen
Bezeichnung AP/UP GroBe Frontplatte (B x H x T) Best.Nr.
AuBenstation Audio 1/1 2Draht 1 133,56 x 242 x 2 mm REQO01Y
AuBenstation Audio 2/1 2Draht 1 133,56 x 242 x 2 mm REQO02Y
AuBenstation Audio 4/1 2Draht 1 133,56 x 242 x 2 mm REQO004Y
AuBenstation Audio 6/1 2Draht 2 133,56 x295,8 x 2 mm REQO06Y
AuBenstation Audio 8/1 2Draht 3 133,5x 332 x 2 mm REQ008Y
AuBenstation Audio 10/1 2Draht 4 133,5 x 385,8 x 2 mm REQO10Y
AuBenstation Audio 12/1 2Draht 5 133,56 x422 x 2 mm REQO12Y
AuBenstation Audio 16/2 2Draht 6 225,5x 332 x 2 mm REQO16Y
AuBenstation Audio 20/2 2Draht 7 225,5 x 422 x 2 mm REQO020Y
AuBenstation Audio 24/2 2Draht 7 225,5 x 422 x 2 mm REQ024Y

REQO01Y

n IP54
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Elcom one
AuBenstationen

ELCOM.

"
REQ601Y

IP54

Elcom one Frontplatten - Video mit Zustandsanzeige

Kameraauflosung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px
Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5°
Kamera Offnungswinkel horizontal: 82°
Kamera Offnungswinkel vertikal: 58°
Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Materialstarke Edelstahl: 2mm
Betriebsspannung: 24V DC
Flr Beschriftungsband: 30 mm
Betriebsspannung LED und Kameraheizung: 12V AC
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA
Schaltspannung Turdffnerkontakt: max. 24 V
Schaltstrom Turéffnerkontakt: max. 1A

- Lautstérke, Mikrofonempfindlichkeit, Turéffner
Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar

- temperaturgesteuerte Kameraheizung fur klare Sicht

- Geréte-Konfiguration Gber LED Display

- mit LED Zustandsanzeige fur Klingeln,
Sprechverbindung und Turéffnen

- Kameraverstellung durch frontseitig
zugangliche Feststellschraube
- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
- langlebige, homogene weiBe LED Ruftasten-Hinterleuchtung
- unsichtbare, blendfreie IR LED Nachtbeleuchtung
- Lautsprecher und Mikrofon mit DurchstoBschutz
- Turéffnen nur bei Verbindung oder jederzeit einstellbar
- bruchsichere, flachenblndige Ruftaster
- Montage in Gehause AP oder UP
- fUr senkrechte Montage
- Mithér- und Mitsehsperre

Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubeho6r zur Auswahl

ELCOM.ONE Unterputzgehause REW1..
ELCOM.ONE Aufputzgehause REW2..

Einbau in Geh&use

Bezeichnung
AuBenstation Video mit LED-Zustandsanzeige 1/1 2Draht 1
AuBenstation Video mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht
AuBenstation Video mit LED-Zustandsanzeige 4/1 2Draht
AuBenstation Video mit LED-Zustandsanzeige 6/1 2Draht
AuBenstation Video mit LED-Zustandsanzeige 8/1 2Draht
AuBenstation Video mit LED-Zustandsanzeige 10/1 2Draht
AuBenstation Video mit LED-Zustandsanzeige 12/2 2Draht
AuBenstation Video mit LED-Zustandsanzeige 14/2 2Draht
AuBenstation Video mit LED-Zustandsanzeige 16/2 2Draht
AuBenstation Video mit LED-Zustandsanzeige 20/2 2Draht
AuBenstation Video mit LED-Zustandsanzeige 22/2 2Draht

~N N N OO O OO Www

AP/UP GroBe Best.Nr.

REQ601Y
REQ602Y
REQ604Y
REQ606Y
REQ608Y
REQ610Y
REQ612Y
REQ614Y
REQ616Y
REQ620Y
REQ622Y

i il

REQ101Y

IP54

Elcom one Frontplatten - Audio mit Zustandsanzeige

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Betriebsspannung: 24V DC
Fir Beschriftungsband: 30 mm
Betriebsspannung LED: 12V AC
LED-Betriebsstrom je Ruftastenmodul: 45 mA
Schaltstrom Turéffnerkontakt: max. 1 A
Schaltspannung Turdffnerkontakt: max. 24 V

- Lautstérke, Mikrofonempfindlichkeit, Turéffner
Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstelloar
- Ruftaste mit Licht, Turdffner oder ohne Funktion einstellbar
- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar)
und taktiler Riickmeldung
- Gerate-Konfiguration tber LED Display

- mit LED Zustandsanzeige fur Klingeln,
Sprechverbindung und Turdffnen
- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
- langlebige, homogene weiBe LED Ruftasten-Hinterleuchtung
- Lautsprecher und Mikrofon mit DurchstoBschutz
- Turoffnen nur bei Verbindung oder jederzeit einstellbar
- bruchsichere, flachenblndige Ruftaster
- Montage in Gehause AP oder UP
- fr senkrechte Montage

- Mithérsperre

Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubeh6r zur Auswahl

ELCOM.ONE Unterputzgehause REW1..
ELCOM.ONE Aufputzgehause REW2..

Einbau in Gehéduse

Bezeichnung
AuBenstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 1/1 2Draht 1
AuBenstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht
AuBenstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 4/1 2Draht
AuBenstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 6/1 2Draht
AuBenstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 8/1 2Draht
AuBenstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 10/1 2Draht
AuBenstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 12/2 2Draht
AuBenstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 14/2 2Draht
AuBenstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 16/2 2Draht
AuBenstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 20/2 2Draht
AuBenstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 22/2 2Draht

~N NN OO OO oo Www =

AP/UP GroBe Best.Nr.

REQ101Y
REQ102Y
REQ104Y
REQ106Y
REQ108Y
REQ110Y
REQ112Y
REQ114Y
REQ116Y
REQ120Y
REQ122Y
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ELCOM.

Elcom one
AuBenstationen

Elcom one Unterputzgehause

Farbe: Edelstahl, Metall natur ~ Passend zu Best.Nr.
Montageart: mit ausstellbaren Mauerankern  Verpflichtendes Zubehor zur Auswahl
Materialstarke Gehause UP: 0.8 mm  ELCOM.ONE Frontplatten - Audio REQO..
Putzausgleich: 12mm  ELCOM.ONE Frontplatten - Audio REQ1..
mit Zustandsanzeige
- Ausbrechoffnungen fur Leitungseinfuhrung ELCOM.ONE Frontplatten - Video REQ5..
seitlich, riickseitig, oben und unten ELCOM.ONE Frontplatten - Video REQS..
mit Zustandsanzeige
Abmessungen
Bezeichnung UP-Gehéuse (B xH x T) Best.Nr.
Gehéuse GroBe 1 UP fur Turstation ONE 92 x 218 x 47 mm REW111Y
Gehéuse GroBe 2 UP fur Turstation ONE 92 x 270,2 x 47 mm REW112Y
Gehéuse GroBe 3 UP fur Turstation ONE 92 x 308 x 47 mm REW113Y
Gehéuse GroBe 4 UP fur Turstation ONE 92 x 361,8 x 47 mm REW114Y
Gehéuse GroBe 5 UP fur Turstation ONE 92 x 398 x 47 mm REW115Y
Gehéuse GroBe 6 UP fur Turstation ONE 184 x 308 x 47 mm REW126Y REW111Y
Gehéuse GroBe 7 UP fur Turstation ONE 184 x 398 x 47 mm REW127Y
Elcom one Aufputzgehduse
Farbe: schwarz matt, Aluminium pulverbeschichtet ~ Passend zu Best.Nr.
Materialstarke: 2mm  Verpflichtendes Zubehor zur Auswahl
ELCOM.ONE Frontplatten - Audio REQO..
- rlickseitige Leitungseinfuhrung ELCOM.ONE Frontplatten - Audio REQ1..
mit Zustandsanzeige
ELCOM.ONE Frontplatten - Video REQ5..
ELCOM.ONE Frontplatten - Video REQS..

Bezeichnung

Gehause GroBe 1 AP fur Turstation ONE
Gehause GroBe 2 AP fur Turstation ONE
Gehéuse GroBe 3 AP fur Turstation ONE
Gehéuse GroBe 4 AP fur Turstation ONE
Gehause GroBe 5 AP fur Turstation ONE
Gehause GroBe 6 AP fur Turstation ONE
Gehause GroBe 7 AP fur Turstation ONE

mit Zustandsanzeige

Abmessungen
AP-Gehduse (Bx HxT)

139,65 x 248,3 x 28,56 mm
139,56 x 302,1 x 28,5 mm
139,5 x 338,3 x 28,5 mm
139,56 x 392,1 x 28,5 mm
139,5 x 428,3 x 28,5 mm
231,56 x 338,3 x 29 mm

231,5 x428,3 x 29 mm

Best.Nr.
REW211Y
REW212Y
REW213Y
REW214Y
REW215Y
REW226Y
REW227Y

REW211Y
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Elcom modesta
AuBenstationen

Elcom modesta Rahmen Unterputz

= -
4 A
Farbe: Edelstahl, Metall geblrstet - fir MODESTA Edelstahl-Module flachenbiindige
Materialstarke Edelstahl: 2 mm rlickseitige Verschraubung der Module im Rahmen
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120mm - Edelstahl UP-Gehause mit Leitungseinfihrungen
Materialstérke Gehause UP: 0.8 mm seitlich und riickseitig
- Edelstahigeh&use mit ausstellbarer Montagehilfe
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- mit Fugendichtungsband
- mit Moosgummi-Dichtung 2 L
a &
Abmessungen Abmessungen
Bezeichnung Frontplatte (B x H x T) UP-Gehduse B x Hx T) Best.Nr. 4011181
FMU-1/1EM 155 x 180 x 2 mm 135 x 155 x 55 mm 4011181
FMU-2/1EM 155 x 310 x 2 mm 135 x 285 x 55 mm 4012181
FMU-3/1EM 155 x 440 x 2 mm 135 x 415 x 55 mm 4013181
FMU-4/1EM 165 x 580 x 2 mm 135 x 555 x 55 mm 4014181
FMU-4/2EM 285 x 310 x 2 mm 265 x 285 x 55 mm 4014281
FMU-6/2EM 285 x 440 x 2 mm 265 x 415 x 55 mm 4016281
Elcom modesta Rahmen Aufputz
J Yy
Farbe: Edelstahl, Metall geblrstet - fir MODESTA Edelstahl-Module flachenbiindige
Materialstarke Edelstahl: 2 mm rlckseitige Verschraubung der Module im Rahmen
Materialstarke Gehause AP: 1mm - Leitungseinfuhrungen riickseitig
- Edelstahlgehduse mit ausstelloarer Montagehilfe
- schraubenlose Klappmechanik mit Federverschluss
- die Wandmontageabmessungen (B und H) sind
um 23 mm kleiner als die AuBenabmessungen
- mit Sicherungsseil und Schlissel fur ESTA/MODESTA AP 2
- mit Moosgummi-Dichtung
- mit Fugendichtungsband
4031181
Abmessungen
Bezeichnung Gehause BxHxT) Best.Nr.
FMO-1/1EM 170 x 180 x 48 mm 4031181
FMO-2/1EM 170 x 310 x 48 mm 4032181
FMO-3/1EM 170 x 440 x 48 mm 4033181
FMO-4/1EM 170 x 570 x 48 mm 4034181
FMO-4/2EM 300 x 310 x 48 mm 4034281
FMO-6/2EM 300 x 440 x 48 mm 4036281
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ELCOM.

Elcom modesta
AuBenstationen

|

4821180

Elcom modesta Standsaulen

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Material / Oberflache: Edelstahl-Oberflache senkrecht geburstet
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm
Materialstarke FuBplatte: 10 mm
Materialstarke Saule: 2 mm

- freistehende Montage, mit Edelstahl-FuBplatte

Abmessungen Abmessungen

Bezeichnung FuBplatte (B x T) Saule BxHxT)

SMT-1/1EM 345 x 150 mm 195 x 1360 x 84 mm
SMT-2/1EM 345 x 150 mm 195 x 1490 x 84 mm
SMT-3/1EM 345 x 150 mm 195 x 1620 x 84 mm
SMT-4/1EM 345 x 150 mm 195 x 1620 x 84 mm
SMT-4/2EM 475 x 150 mm 325 x 1490 x 84 mm
SMT-6/2EM 475 x 150 mm 325 x 1620 x 84 mm

- fir MODESTA Edelstahl-Module flachenbiindige
rlckseitige Verschraubung der Module im Rahmen
- Leitungseinflhrungen von unten in ein
Doppelrohr im Séulenkorpus
- rlickseitige Revisionsklappe mit Federscharnier
- geschlossen mit Inbus-Edelstahlschraube M2,5 x 5 mm
- mit Moosgummi-Dichtung

Best.Nr.
4821180
4822180
4823180
4824180
4824280
4826280

i

4821181

Elcom modesta Standséaulen inkl. Flachenleuchte

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Material / Oberflache: Edelstahl-Oberflache senkrecht geburstet
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm
Materialstarke FuBplatte: 10 mm
Materialstarke Saule: 2 mm

- freistehende Montage, mit Edelstahl-FuBplatte
Abmessungen Abmessungen

Bezeichnung FuBplatte (B x T) Séaule BxHxT)
SMT-1/1EM FL 345 x 150 mm 195 x 1360 x 84 mm
SMT-2/1EM FL 345 x 150 mm 195 x 1490 x 84 mm
SMT-3/1EM FL 345 x 150 mm 195 x 1620 x 84 mm
SMT-4/1EM FL 345 x 150 mm 195 x 1620 x 84 mm
SMT-4/2EM FL 475 x 150 mm 325 x 1490 x 84 mm
SMT-6/2EM FL 475 x 150 mm 325 x 1620 x 84 mm

- fr MODESTA Edelstahl-Module flachenbiindige
rlickseitige Verschraubung der Module im Rahmen
- Leitungseinfiihrungen von unten in
ein Doppelrohr im Saulenkorpus
- rlickseitige Revisionsklappe mit Federscharnier
- geschlossen mit Inbus-Edelstahlschraube M2,5 x 5 mm
- mit Moosgummi-Dichtung

Best.Nr.
4821181
4822181
4823181
4824181
4824282
4826281

Fr—

r"
1

Elcom modesta Briefkasten-Standséaulen

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm
Materialstarke FuBplatte: 10 mm
Materialstarke Saule: 2 mm

- freistehende Montage, mit Edelstahl-FuBplatte

- fir MODESTA Edelstahl-Module flachenbiindige
Verschraubung auf Unterkonstruktion

- mit Briefkasten-Sicherheitsschloss Typ 1,

ungleiche SchlieBungen
- Briefkastenklappe flachenbindig mit
Dichtung, achsgedampft
- Briefkasten-Entnahmefach rlickseitig,
Anschlag unten, hydraulisch gedampft
- Leitungseinfihrungen von unten
in ein Doppelrohr im S&ulenkorpus
- rlckseitige Revisionsklappe mit Federscharnier
- geschlossen mit Inbus-Schraube M2,5 x 5 mm
- mit Moosgummi-Dichtung

Abmessungen Abmessungen
Bezeichnung FuBplatte (B x T) Saule BxHxT) Best.Nr.
SMB-4/2EM 650 x 220 mm 460 x 1620 x 154 mm 4924280
4924280 SMB-6/2EM 650 x 220 mm 460 x 1620 x 154 mm 4926280
SMF-4/2EM 650 x 220 mm 460 x 1620 x 154 mm 4934280
SMF-6/2EM 650 x 220 mm 460 x 1620 x 154 mm 4936280
———— Elcom modesta Briefkasten-Standséulen inklusive Flachenleuchte

4924281

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H): 333 x 68 mm
Abmessungen Modulaufnahme (B x H): 120 mm
Materialstarke FuBplatte: 10 mm
Materialstarke Saule: 2 mm

- freistehende Montage, mit Edelstahl-FuBplatte
- fur MODESTA Edelstahl-Module flachenblndige
Verschraubung auf Unterkonstruktion

Abmessungen Abmessungen
Bezeichnung FuBplatte (B x T) Séule BxHxT)

SMB-4/2EM FL 650 x 220 mm 460 x 1620 x 154 mm
SMB-6/2EM FL 650 x 220 mm 460 x 1620 x 154 mm
SMF-4/2EM FL 650 x 220 mm 460 x 1620 x 154 mm
SMF-6/2EM FL 650 x 220 mm 460 x 1620 x 154 mm

- Leitungseinfihrungen von unten in
ein Doppelrohr im Saulenkorpus
- mit Briefkasten-Sicherheitsschloss Typ 1,
ungleiche SchlieBungen
- Briefkastenklappe flachenbindig mit
Dichtung, achsgedampft
- Briefkasten-Entnahmefach ruckseitig,
Anschlag unten, hydraulisch gedampft
- rlickseitige Revisionsklappe mit Federscharnier
- geschlossen mit Inbus-Schraube M2,5 x 5 mm
- mit Moosgummi-Dichtung

Best.Nr.
4924281
4926281
4934281
4936281
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Elcom modesta

AuBenstationen ELCOM.

Elcom modesta Kamera/Lautsprecher Modul fiir REN Taster

Farbe: Edelstahl, Metall gebirstet - kratzfeste Kameraabdeckung

Kameraaufldsung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px - Edelstahl-Oberflache quer gebirstet

Kamera Schwenkbereich horizontal/vertikal: 42,5° - Montage in Gehause AP oder UP

Kamera Offnungswinkel horizontal: 82° - Kameraverstellung durch frontseitig

Kamera Offnungswinkel vertikal: 58 ° zugangliche Feststellschraube

Kamerakuppel @ 33mm - temperaturgesteuerte Kameraheizung fur klare Sicht

\Materialstire Edelstal: 2 eprocher und Mioion mi DurchatoBsohutz

Abmessungen Frontplatte (B x Hx T): - 120x120x2mm et oo™ lendfreie IR LED Nachtbeleuchtung i

Leistungsaufnahme (Betrieb): 58 W .. f — e

Tirffner Entriegel it 110 - Lautstéarke, Mikrofonempfindlichkeit, Turoffner

urofiner Entriege L.JthZSI ) e 108 Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar REN610Y

Betr!ebsspannung. ) 24V ?C - Ruftaster Quittierungston abschaltbar

Betriebstemperatur: 20...85°C _ Anschluss fiir Modul-Verbindungskabel

Taréffnerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A  _ steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor
ELCOM.MODESTA Verbindungskabel REN Taster REH30...
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y

Abmessungen
Bezeichnung BxHxT) Best.Nr.
Video Modul 2D Edelstahl MODESTA 120 x 120 x 38 mm REN610Y
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ELCOM.

Elcom modesta
AuBenstationen

Elcom modesta Lautsprecher Modul fiir REN Taster

— Farbe: Edelstahl, Metall geblrstet - Lautstérke, Mikrofonempfindlichkeit, Taréffner
Materialstarke Edelstahl: 2 mm Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120x 120 x 2mm - Ruftaster Quittierungston abschaltbar
Montageart: Einbauinstallation - Betriebsarten der Ruftaster Modul Namensschild-Hinter-
Turdfinerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A leuchtung einstellbar: Ein, démmerungsgesteuert, Aus
Betriebsspannung: 24y DG - Anschluss fur ModuI—Verbindungskabgl
Betriebstemperatur: 20 ..55°C - steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
—
ELETINL - Lautsprecher-Lautstarke einstellbar Passend zu Best.Nr.
- Mikrofon-Empfindlichkeit einstellbar Optionales Zubehor
RENG10Y - Edelstahl-Oberfldche quer gebrstet ELCOM.MODESTA Verbindungskabel REN Taster REH30...
- Geréte-Konfiguration tiber LED Display Ruftaster Anschiussmodul mit Halterung EB REH312Y
-
i Bezeichnung Best.Nr.
Audio Modul 2D Edelstahl MODESTA REN410Y
Elcom modesta Verbindungskabel REN Taster
Farbe: grau matt - Zur Verbindung der MODESTA Modul
Ein- und Ausgénge je nach Abstand
- Flachbandkabel mit Steckverbinder
Bezeichnung Leitungslange Best.Nr.
Modul Verbindungskabel 90 mm 90 mm REH301Y
Modul Verbindungskabel 335 mm 335 mm REH302Y
REH30TY Modul Verbindungskabel 420 mm 420 mm REH305Y
Elcom modesta REN101Y Taster Modul
Farbe: Edelstahl, Metall geburstet - Ruftaste mit Licht, Turéffner oder ohne Funktion
Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5 x 68,5 mm am Audio- oder Video-Modul einstelloar
Materialstarke Edelstahl: 2mm - Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am
Betriebsspannung: 24 \/ DC Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rlickmeldung
- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug Passend zu Best.Nr.
- langlebige, homogene weiBe LED Ruftasten-Hinterleuchtung Verpflichtendes Zubehér
- dammerungsgesteuerte Ruftasten-Hinterleuchtung ELCOM.MODESTA Verbindungskabel REN Taster REH3..
mit einstellbarer Einschalthelligkeit
REN101Y .
Bezeichnung Best.Nr.
Ruftaster Modul mit LED-Namensschild 1/1 EB 2Draht REN101Y

(@#|n

REN102Y

®Hn

Elcom modesta REN102Y Taster Modul

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Materialstarke Edelstahl: 2mm
Betriebsspannung: 24V DC

Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5 x 32,6 mm
- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
- langlebige, homogene weiBe LED Ruftasten-Hinterleuchtung
- dédmmerungsgesteuerte Ruftasten-Hinterleuchtung

mit einstellbarer Einschalthelligkeit

Bezeichnung
Ruftaster Modul mit LED-Namensschild 2/1 EB 2Draht

- Ruftaste mit Licht, Turoffner oder ohne
Funktion am Audio- oder Video-Modul einstellbar

- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am
Audio- oder Video-Modul) und taktiler Riickmeldung

Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubehor
ELCOM.MODESTA Verbindungskabel REN Taster REH3..
Best.Nr.
REN102Y

REN104Y

(@b|n

Elcom modesta REN104Y Taster Modul

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5 x 14,5 mm
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Betriebsspannung: 24V DC
Betriebstemperatur: -20...55°C

- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug

- langlebige, homogene weiBe LED Ruftasten-Hinterleuchtung

- dammerungsgesteuerte Ruftasten-Hinterleuchtung mit
einstellbarer Einschalthelligkeit

Bezeichnung
Ruftaster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB 2Draht

- Ruftaste mit Licht, Turéffner oder ohne Funktion am Audio-
oder Video-Modul einstellbar

- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder
Video-Modul) und taktiler Riickmeldung

Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubehor
ELCOM.MODESTA Verbindungskabel REN Taster REH3..
Best.Nr.
REN104Y
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Elcom modesta
AuBenstationen

ELCOM.

Elcom modesta REN091Y Taster Modul mit Zustandsanzeige

Farbe: Edelstahl, Metall gebUrstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm
Anzahl der Klingeltasten: 1
Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5 x 32,6 mm
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Betriebsspannung: 24V DC
Betriebstemperatur: -20...55°C

Bezeichnung

Ruftaster Modul mit LED-Namensschild 1/1 und LED-
Zustandsanzeige EB 2Draht

- mit LED Zustandsanzeige fur Klingeln,
Sprechverbindung und Turoffnen
- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
- langlebige, homogene weiBe LED Ruftasten-Hinterleuchtung
- d@mmerungsgesteuerte Ruftasten-Hinterleuchtung
mit einstellbarer Einschalthelligkeit
- Ruftaste mit Licht, Turéffner oder ohne Funktion
am Audio- oder Video-Modul einstellbar
- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am
Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rlickmeldung

Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubehor
ELCOM.MODESTA Verbindungskabel REN Taster REH3..
Best.Nr.
RENO091Y

RENO91Y

Elcom modesta REN092Y Taster Modul mit Zustandsanzeige

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet - mit LED Zustandsanzeige fur Klingeln,
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm Sprechverbindung und Turéffnen
Anzahl der Klingeltasten: 2 - Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5x 14,5 mm - langlebige, homogene weiBe LED Ruftasten-Hinterleuchtung
Betriebsspannung: 24\ DC - ddammerungsgesteuerte Ruftasten-Hinterleuchtung
mit einstellbarer Einschalthelligkeit
- Ruftaste mit Licht, Tur6ffner oder ohne Funktion
am Audio- oder Video-Modul einstellbar
- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am
Audio- oder Video-Modul) und taktiler Riickmeldung
RENO92Y
Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubehor
ELCOM.MODESTA Verbindungskabel REN Taster REH3..
Bezeichnung Best.Nr.
Ruftaster Modul mit LED-Namensschild 2/1 und LED- REN092Y
Zustandsanzeige EB 2Draht
Elcom modesta REN090Y Modul Zustandsanzeige
Farbe: Edelstahl, Metall geblrstet - 2 Anschltsse fur Modul-Verbindungskabel
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120x120x 2 mm - mit LED Zustandsanzeige fur Klingeln,
Materialstarke Edelstahl: 2 mm Sprechverbindung und Turéffnen
Betriebsspannung: 24V DC
Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubehor
ELCOM.MODESTA Verbindungskabel REN Taster REH3..
Bezeichnung Best.Nr.
: RENO90Y
Zustandsanzeige Modul EB 2Draht RENO090Y
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ELCOM.

Elcom modesta

AuBenstationen

Elcom modesta CZM 1-fach Taster Modul

Farbe: Edelstahl, Metall gebirstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl
Betriebsspannung LED: 12V AC

Bezeichnung
CZM-110 Rundtaster Modul 1/1 mit LED-Namensschild EB

- flachenblindige Montage in MODESTA Rahmen
- Namensschildwechsel von vorne mit
AVZ-SRN Namensschild-Schlussel
- flachenblindiges Zentra Namensschild
- langlebige, homogene weiBe
LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Ruftaster rund, rlickseitig mit Mutter verschraubt
- Achtung!
FUr den Anschluss an ein Kamera oder Lautsprecher Modul
fUr REN Taster wird ein Ruftaster Anschlussmodul bendtigt.

Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor

BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 1703116
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y

Best.Nr.
5810121

5810121

®Fn

Elcom modesta CZM 2-fach Taster Modul

Farbe: Edelstahl, Metall gebUrstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm

Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl
Betriebsspannung LED: 12V AC

Bezeichnung
CZM-120 Rundtaster Modul 2/1 mit LED-Namensschild EB

- flachenbiindige Montage in MODESTA Rahmen
- Namensschildwechsel von vorne mit
AVZ-SRN Namensschild-Schlissel
- flachenblndiges Zentra Namensschild
- langlebige, homogene weiBe
LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Ruftaster rund, rlickseitig mit Mutter verschraubt
- Achtung!
Flr den Anschluss an ein Kamera oder Lautsprecher Modul
fUr REN Taster wird ein Ruftaster Anschlussmodul bendtigt.

Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor

BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 1703116
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y

Best.Nr.
5810122

5810122

®Fn

Elcom modesta CZM 3-fach Taster Modul

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm

Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl
Betriebsspannung LED: 12V AC

Bezeichnung
CZM-130 Rundtaster Modul 3/1 mit LED-Namensschild EB

- flachenblindige Montage in MODESTA Rahmen
- Namensschildwechsel von vorne mit
AVZ-SRN Namensschild-Schlussel
- flachenbindiges Zentra Namensschild
- langlebige, homogene weiBe
LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Ruftaster rund, rlickseitig mit Mutter verschraubt
- Achtung!
FUr den Anschluss an ein Kamera oder Lautsprecher Modul
fUr REN Taster wird ein Ruftaster Anschlussmodul bendtigt.

Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor

BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 1703116
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y

Best.Nr.
5810123

5810123

(®b]n
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Elcom modesta
AuBenstationen

ELCOM.

5810124

®Hn

Elcom modesta CZM 4-fach Taster Modul

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm

Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 50 x 12 mm
Materialstérke Edelstahl: 2mm
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl
Betriebsspannung LED: 12V AC

Bezeichnung
CZM-140 Rundtaster Modul 4/1 mit LED-Namensschild EB

- flachenblindige Montage in MODESTA Rahmen
- Namensschildwechsel von vorne mit
AVZ-SRN Namensschild-Schltssel
- flachenbulindiges Zentra Namensschild
- langlebige, homogene weiBe
LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Ruftaster rund, riickseitig mit Mutter verschraubt
- Achtung!
Flr den Anschluss an ein Kamera oder Lautsprecher Modul
flr REN Taster wird ein Ruftaster Anschlussmodul bendtigt.

Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor

BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 1703116
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y

Best.Nr.
5810124

5810125

®Hn

Elcom modesta CZM Taster Modul

Farbe: Edelstahl, Metall gebUrstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm

Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H): 80 x 50 mm
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl
Betriebsspannung LED: 12V AC

Bezeichnung

CZM-210 Rundtaster Modul 1/1 mit groBem LED-Namensschild EB

- flachenblindige Montage in MODESTA Rahmen

- flachenbundiges Namensschild

- Namensschildwechsel von hinten, rlickseitig verschraubt

- langlebige, homogene weiBe
LED Namensschild-Hinterleuchtung

- Ruftaster 1-reihig angeordnet

- Ruftaster rund, riickseitig mit Mutter verschraubt

- Achtung!
Fir den Anschluss an ein Kamera oder Lautsprecher Modul
flr REN Taster wird ein Ruftaster Anschlussmodul benétigt.

Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor

BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 1703116
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y

Best.Nr.
5810125
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Elcom modesta

AuBenstationen

Elcom modesta GZM 1-fach Taster Modul Gravur

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm

Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl

- flachenblindige Montage in MODESTA Rahmen

- flachenblndiges Edelstahl Gravur-Namensschild

- Namensschildwechsel von hinten, riickseitig verschraubt
- Ruftaster 1-reihig angeordnet

Bezeichnung

- Ruftaster rund, rlickseitig mit Mutter verschraubt

- Achtung!
Flr den Anschluss an ein Kamera oder Lautsprecher Modul
fUr REN Taster wird ein Ruftaster Anschlussmodul bendtigt.

Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor

BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 1703116
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y

Best.Nr.

GZM-110 Rundtaster Modul 1/1 mit Gravur-Namensschild EB

5810171

5810171

Elcom modesta GZM 2-fach Taster Modul Gravur

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm
Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm
Materialstarke Edelstahl: 2mm
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl

- flachenbiindige Montage in MODESTA Rahmen

- flachenblindiges Edelstahl Gravur-Namensschild

- Namensschildwechsel von hinten, riickseitig verschraubt
- Ruftaster 1-reihig angeordnet

Bezeichnung

- Ruftaster rund, riickseitig mit Mutter verschraubt

- Achtung!
Fir den Anschluss an ein Kamera oder Lautsprecher Modul
fr REN Taster wird ein Ruftaster Anschlussmodul benétigt.

Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor

BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 1703116
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y

Best.Nr.

GZM-120 Rundtaster Modul 2/1 mit Gravur-Namensschild EB

5810172

5810172

Elcom modesta GZM 3-fach Taster Modul Gravur

Farbe: Edelstahl, Metall gebirstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm

Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm
Materialstarke Edelstahl: 2mm
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl

- flichenblindige Montage in MODESTA Rahmen

- flachenbindiges Edelstahl Gravur-Namensschild

- Namensschildwechsel von hinten, rlickseitig verschraubt
- Ruftaster 1-reihig angeordnet

Bezeichnung

- Ruftaster rund, riickseitig mit Mutter verschraubt

- Achtung!
Fir den Anschluss an ein Kamera oder Lautsprecher Modul
flr REN Taster wird ein Ruftaster Anschlussmodul benétigt.

Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor

BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 1703116
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y

Best.Nr.

GZM-130 Rundtaster Modul 3/1 mit Gravur-Namensschild EB

5810173

5810173

Elcom modesta GZM 4-fach Taster Modul Gravur

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm

Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl

- flachenbiindige Montage in MODESTA Rahmen

- flaichenblndiges Edelstahl Gravur-Namensschild

- Namensschildwechsel von hinten, riickseitig verschraubt
- Ruftaster 1-reihig angeordnet

Bezeichnung

- Ruftaster rund, rlickseitig mit Mutter verschraubt

- Achtung!
FUr den Anschluss an ein Kamera oder Lautsprecher Modul
flr REN Taster wird ein Ruftaster Anschlussmodul benétigt.

Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor

BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 1703116
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y

Best.Nr.

GZM-140 Rundtaster Modul 4/1 mit Gravur-Namensschild EB

5810174

5810174

Elcom modesta GZM Taster Modul Gravur

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm

Abmessungen Namensschild (B x H): 80 x 50 mm
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Material Ruftaster: Ruftaster Edelstahl

- flachenbindige Montage in MODESTA Rahmen

- flachenblndiges Edelstahl Gravur-Namensschild

- Namensschildwechsel von hinten, riickseitig verschraubt
- Ruftaster 1-reihig angeordnet

- Ruftaster rund, rlickseitig mit Mutter verschraubt

- Achtung!
Flr den Anschluss an ein Kamera oder Lautsprecher Modul
fUr REN Taster wird ein Ruftaster Anschlussmodul bendtigt.

Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor

BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 1703116
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y

5810175
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ELCOM.

5810700

Elcom modesta KPM-200 Transponder-Leser Modul EB

Farbe: Edelstahl, Metall geblrstet - Zugangskontrolle Gber RFID-Transponder
Materialstéarke Edelstahl: 2mm - Standalone-Betrieb ohne weitere Steuereinheit
Wechslerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A - Speicherplatz flr bis zu 200 Ausweise/Transponder
Betriebsspannung: 12 ...15V~/12 ... 24\/= - Selektives LOschen einzelner Ausweise
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120x120x2mm - Edelstahl-Oberflache quer gebirstet
Abmessungen Ausschnitt Leseeinheit (B x H): 80mm - Programmierung Uber mitgelieferte Mastercard

- weitere Mastercards definierbar, auch flir mehrere Gerate
- hinter flachenbilndiger Acrylglas-Scheibe
- aufgezogenes ,Funk-Schltssel* Symbol
- 2-stelliges LED-Display flr Anzeige des
aktivierten Speicherplatzes
- Relais-Schaltdauer von 0,5 bis 9 Sekunden
programmierbar

Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubeh6r zur Auswahl
Keypass-Card 150621...
Keypass-Anhanger 150622...
Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE ST320
Bezeichnung Best.Nr.
KPM-200 Transponder-Leser Modul EB 5810700

5810790

Elcom modesta KPM-900 Modul fiir Fremdfabrikat Leser EB

Farbe: Edelstahl/schwarz gldnzend, Metall geblrstet - fir den Einbau von Fremdkartenlesern

Materialstarke Edelstahl: 2mm - hinter fldichenblndiger, schwarz bezogener
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm Acrylglas-Scheibe

Abmessungen Ausschnitt Leseeinheit (B x H): 80mm - nach Beistellung und Prifung auf technische Machbarkeit
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 31 mm

Bezeichnung Best.Nr.

KPM-900 Modul fur Fremdfabrikat Leser EB 5810790
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ELCOM.

Elcom modesta
AuBenstationen

Elcom modesta KSM-100 Schiliisseltaster Modul EB

Farbe: Edelstahl, Metall gebirstet
Materialstarke Edelstahl: 2mm
Schaltkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm
Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 46 mm

Bezeichnung
KSM-100 Schlusseltaster Modul EB

- DIN-Profil Halbzylinder mit 2 Schltisseln
- je SchlieBseite ein potenzialfreier Tastkontakt 24 V/1 A

Best.Nr.
5810800

5810800

Elcom modesta CLM-200 Codeschloss Modul EB

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Materialstarke Edelstahl: 2mm
Wechslerkontakt potenzialfrei: max. 24V/1A
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm
Betriebsspannung: 12V~/15V=

- Relais-Schaltdauer von 1 bis 99 Sekunden programmierbar
- eigene Code-Definition fUr jedes Relais

- eigene Schaltdauer fUr jedes Relais

- Toggle-Funktion flr jedes Relais programmierbar

Bezeichnung
CLM-200 Codeschloss Modul EB

- 2 potenzialfreie Schaltkontakte 24 V/1 A

- Programmierung Uber Tastatur mittels Mastercode

- flachenbtndiger Edelstahl-Tastenblock

- Tasten aus Edelstahl, Nummern und Symbole lasergraviert

Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubehér zur Auswahl
Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE ST320

Best.Nr.
5810600

5810600

Elcom modesta Display-Ruf Modul EB

Farbe: Edelstahl, Metall gebUrstet
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Aufldsung Grafikdisplay: 128 x 64 px
Betriebstemperatur: -20...70°C
Betriebsspannung: 12V AC, 15V DC

120 x 120 x 2 mm
63 X 44 mm

Abmessungen Frontplatte (B x H x T):
Abmessungen Display (B x H):

- Edelstahl-Oberflache quer geburstet

- Symbole lasergraviert

- blau beleuchtetes grafisches LC-Display mit groBer Schrift

- Kontrast stufenlos einstellbar

- Relais-Schaltdauer Ein/Aus oder von 1 bis 9 Sekunden
programmierbar

- 256 Rufzieleintrage mit je 16 Zeichen fir den Namen

- 16 Zeichen fUr Zusatzinformation und einer
1...6-stelligen Rufnummer

- alphabetisch sortierte Namensliste

- einfache Bedienung durch 3 Tastenfunktion (auf/ab/rufen)

Bezeichnung
Display-Ruf Modul EB

- Anzeige Rufzustand und Sprechverbindung
- dynamische Suchgeschwindigkeit bei langem Tastendruck
- im Ruhezustand animierte Bedienungshinweise im Display
- 2 potenzialfreie Kontakte 24 /1 A
(nur mit Tastatur Modul nutzbar)
- RS232-Schnittstelle (2400/8/1N RTS/CTS-Handshake)
fUr Datenaustausch und Konfiguration
- Schnittstelle fur LAN-Schnittstelle
- Schnittstelle fur Tastaturmodul
- Schnittstelle fur Direktruftaster Uber Tastenexpander
- mit RS232-Anschlusskabel, flexibel, 3 m
- Tasten aus Edelstahl flichenbundig integriert

Passend zu Best.Nr.
Optionales Zubehor
DCI-256 LAN-Schnittstelle EB 1507150
fUr Display-Ruf-Modul
DLM-256 Tastatur Modul 5812570

fr Display-Ruf EB i2Audio

Best.Nr.
REN705Y

REN705Y

Elcom modesta DLM-256 Tastatur Modul fiir Display-Ruf EB i2Audio

Farbe: Edelstahl, Metall gebirstet
Material / Oberflache: Symbole lasergraviert ;
Edelstahl-Oberflache quer geblrstet

Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Betriebsspannung: 24V DC, Betriebsspannung

Uber Displayruf-Modul 12 V AC
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm

Bezeichnung
DLM-256 Tastatur Modul fur Display-Ruf EB i2Audio

- Teilnehmer-Direktanwahl durch Rufnummerneingabe und
optional 2 unabhéngige Codeschloss-Funktionen

- Betrieb/Funktion nur in Kombination mit Display-Ruf Modul

- Zugangskontrolle Uber Zahlenkombination

- individuelle 1 ... 6-stellige Codes programmierbar

- eigene Code-Definition flr jedes Relais

- eigene Schaltdauer fUr jedes Relais

- Schnittstelle fur Display-Ruf Modul

- Schnittstelle fur Tastenexpander BTE-116

Best.Nr.
5812570

5812570
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ELCOM.

1507150

Elcom modesta DCI-256 LAN-Schnittstelle EB fiir Display Ruf-Modul

Farbe: schwarz matt - Betriebsspannung Uber Displayruf-Modul 12 V AC
Betriebstemperatur: -20...70°C - LAN-Schnittstelle fur Display-Ruf Modul
Betriebsspannung: 24V DC - Web- oder Telnet-Konfiguration

- Passwort geschitzter Zugang

Bezeichnung Best.Nr.
DCI-256 LAN-Schnittstelle EB fur Display-Ruf-Modul 1507150

5815950

Elcom modesta LLM-115 LED Beleuchtungs-Modul EB

Farbe: Edelstahl, Metall geblrstet - mit weiBen LEDs und Diffusor-Scheibe
Materialstarke Edelstahl: 2mm - Abstrahlrichtung nach unten
Betriebsspannung: 12V AC - Lichtaustritt direkt strahlend

Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120x 120 x 2 mm - ausgestelltes Leuchtengehéduse aus Edelstahl

- zur Beleuchtung von Hausnummer- und Gravur-Modul

Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubehor
Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE ST320
Bezeichnung Best.Nr.
LLM-115 LED Beleuchtungs-Modul EB 5815950
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ELCOM.

Elcom modesta

AuBenstationen

Elcom modesta HNM Hausnummer Modul EB

Farbe: Edelstahl, Metall gebirstet
Materialstarke Edelstahl: 2mm
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm

Hinweis:

Genaue Hausnummer muss bei Bestellung mit angegeben
werden.

Bezeichnung

- Modul und erhabene Hausnummer aus Edelstahl
- Hausnummer mit um 90° gedrehter Blrstrichtung
- Modul quer und Zahl senkrecht geblrstet

- Frontplatte mit ausgelaserter Nummernkontur

- Hausnummer ruckseitig verschraubt

Best.Nr.

HNM-110 Hausnummer Modul einstellig EB

5810251

HNM-120 Hausnummer Modul zweistellig EB

5810252

5810251

Elcom modesta LIM-100 LED-Infomodul EB

Farbe: Edelstahl, Metall geblrstet - mit weiBen LEDs und Diffusor-Scheibe
Materialstarke Edelstahl: 2mm - Abstrahlrichtung nach vorne
Betriebsspannung: 12V AC - geeignet flr Einleger oder mechanische Gravur
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120x 120 x 2 mm - beschriftbares Lichtmodul hinter flachenbindiger
Sichtfenster: 80 mm Makrolon-Scheibe
- Infomodul frei beschriftbar
Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubehor
Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE ST320
Bezeichnung Best.Nr.
LIM-100 LED-Infomodul EB 5810240

5810240

Elcom modesta STM-100 Taster Modul

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Betriebsspannung: 12V AC/DC

Abmessungen (B x H x T): 120 x 120 x 44 mm

- Abstrahlrichtung nach vorne

- Lichtaustritt direkt strahlend

- beleuchtet mit 6 griinen LED’s

- lasergraviertes Rollstuhlfahrer-Symbol

- integrierter LED-beleuchteter Edelstahl-Drucktaster
- mit potenzialfreiem Kontakt

Passend zu Best.Nr.
Verpflichtendes Zubeh6r zur Auswahl
BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB 1703116
Ruftaster Anschlussmodul mit Halterung EB REH312Y
Bezeichnung Best.Nr.
STM-100 Taster Modul mit LED und Lasergravur Rollstuhl 5810111

5810111

(@ b|n

Elcom modesta AMM-100 Blindverschluss Modul EB

Farbe: Edelstahl, Metall geburstet
Materialstarke Edelstahl: 2 mm
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm

Bezeichnung

- zur Abdeckung von Leerfeldern oder
zukunftigen Erweiterungen
- geeignet fur individuelle Lasergravuren

Best.Nr.

AMM-100 Blindverschluss Modul EB

5810400

5810400

Elcom modesta HDM-100 Modul mit Schalterdose EB

Farbe: Edelstahl, Metall gebirstet - mit montierter Hohlwanddose 68 mm
Materialstarke Edelstahl: 2mm - zum Einbau von Schaltern und Steckdosen
Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 120 x 120 x 2 mm
Ausschnitt Funktionseinheit (Q): 68 mm
Bezeichnung Best.Nr.
HDM-100 Modul mit Schalterdose EB 5810300
5810300
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