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univers Z ist die Komplettlösung für den Bau von 
Zählerplätzen. Warum Komplettlösung? Es ist ein modulares 
System – univers Z umfasst eine große Zahl von Einbausätzen, Bau- 
und Zubehörteilen, mit denen der Zählerplatz variabel bestückt 
werden kann. Damit ist das Innenausbausystem auf zukünftige 
Anforderungen bestens vorbereitet und der Aufwand für Planung 
und Bestellung ist gering. Und wenn Sie den Zählerschrank öffnen, 
bietet sich Ihnen ein professionelles Erscheinungsbild.

Zählerplatz-
Innenausbausystem
univers Z
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Plombierhaube, unterer Anschlussraum

U841

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Plombierhaube,universZ,53x53x33mm,2,5PLE 10 U841

Eigenschaften:
 - aus Klarsicht-Kunststoff zum Abdecken und Plombieren von Geräten im unteren Anschlussraum 

 

RfZ Montagefeld mit Hutschiene

Montageset für VNB Anwendung in eHZ-Tragplatte

ZY150RFZ

ZU96VNB

Bezeichnung VPE Best.Nr.

RfZ Montagefeld,universZ,150x250mm 1 ZY150RFZ

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Montageset für eHZ-Zusatzraum, univers Z 1 ZU96VNB

 - für die Erweiterung des 300 mm APZ
 - nutzbar als zusätzlicher 150 mm RfZ

 - zum nachträglichen Einbau in alte eHZ-Tragplatten ohne integrierten Zusatzraum
 - plombierbar
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Zubehör zur Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04

Eigenschaften:
 - Patchleitungen für die normkonforme Verlegung der Datenleitung im Zählerplatz ohne zusätzliche Isolierung geeignet

Patchleitungen für RJ45-Buchse (WAN)

ZZ45WAN200

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 400 mm 1 ZZ45WAN040

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung,Farbe blau, Länge 1 m 1 ZZ45WAN100

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung,Farbe blau, Länge 1,5 m 1 ZZ45WAN150

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung,Farbe blau, Länge 2 m 1 ZZ45WAN200

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung,Farbe blau, Länge 5 m 1 ZZ45WAN500

RJ45-Buchse Patch/Patch

ZZ45WAN2PP

Bezeichnung VPE Best.Nr.

RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 1 ZZ45WAN2PP

Eigenschaften:
 - in jeden Zählerschrank muss min. eine RJ45-Buchse eingebaut werden (1x in RfZ, 1x in APZ).
 - bei eHZ-Zählerschränken wird die RJ45-Buchse in den Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) eingebaut.
 - bei 3-Punkt-Zählerschränken muss die RJ45-Buche im RfZ auf Hutschie montiert werden. Bei Zählerschränken 
ohne RfZ kann die RJ45-Buchse an einer Zählertragschiene montiert werden mit einer freien Leitungslänge im Zählerfeld 
von min. 30 Zentimeter.

 - an die RJ45-Buchse ist eine Datenleitung (min. CAT5, besser CAT7) anzuschließen und an den Abschlusspunkt Zählerplatz 
(APZ) zu führen. Dort ist die Datenleitung ebenfalls mit einer RJ45-Buchse abzuschließen.

 - Zur normkonformen Verlegung der Leitung nach DIN VDE 0603-100 bitte die passenden Patchleitungen von Hager 
verwenden.

https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=U841
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY150RFZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZU96VNB
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ45WAN040
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ45WAN100
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ45WAN150
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ45WAN200
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ45WAN500
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ45WAN2PP


ZZ12LMN043

ZZ12LMN04A
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Verdrahtung intelligentes Messystem

Patchleitungen für LMN-Modul

ZZ45CLS023

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,180mm 1 ZZ12LMN018

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,250mm 1 ZZ12LMN025

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,300mm 1 ZZ12LMN030

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,350mm 1 ZZ12LMN035

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,430mm 1 ZZ12LMN043

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,1m 1 ZZ12LMN100

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,5m 1 ZZ12LMN500

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,10m 1 ZZ12LMN999

Patchleitungen für CLS-Modul

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Patch-Leitung RJ45 für CLS,orange,230mm 1 ZZ45CLS023

Patch-Leitung RJ45 für CLS,orange,350mm 1 ZZ45CLS035

Patch-Leitung RJ45 für CLS,orange,500mm 1 ZZ45CLS050

Patch-Leitung RJ45 für CLS,orange,1m 1 ZZ45CLS100

Patch-Leitung RJ45 für CLS,orange,2m 1 ZZ45CLS200

Eigenschaften:
 - für die Anbindung mehrerer eHZ-Zähler mit OKK an ein Smart-Meter- Gateway

LMN-Modul

Bezeichnung VPE Best.Nr.

LMN-Modul mit 4xRJ12, aktiv, 1 PLE 1 ZZ12LMN04A

LMN-Modul mit 4xRJ12, passiv, 1 PLE 1 ZZ12LMN04P

https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ12LMN018
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ12LMN025
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ12LMN030
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ12LMN035
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ12LMN043
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ12LMN100
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ12LMN500
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ12LMN999
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ45CLS023
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ45CLS035
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ45CLS050
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ45CLS100
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ45CLS200
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ12LMN04A
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZZ12LMN04P


Spannungsversorgung für Messsystem

- �Zur Realisierung des geforderten Spannungsabgriffs je Zählerschrank nach  
VDE-AR-N 4100:2019-04

- �Bereitet den Zählerschrank optimal auf den Einbau eines Messsystems vor.
- �Zur Absicherung und Versorgung von Geräten des intelligenten Messsystems 

im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) und APZ-Raum mit Spannung.
- �Verschiedene Varianten je nach VNB-Vorgabe
- �Spannungsabgriff in der Regel vom netzseitiger Anschlussraum (NAR) vor dem 

SLS. Alternativ bei eHZ auch in Absprache mit dem VNB aus der BKE-Kassette 

möglich (Besonders nützlich in Bestandsgebäuden in Zusammenhang  
mit BKE-AZ Adaptern).

- �Absicherung mit Sicherungsbox 1A 25kA (steckbar), die sowohl im RfZ,  
als auch im NAR unter der plombierten Abdeckung platziert werden kann. 
Alternativ Einsatz eines LS 6A 25 kA im NAR möglich.

- �Alle Bestückungspakete sind mit verstärkt isolierten Leitungen 
ausgestattet (Isolationsfestigkeit bis 6 kV), so dass die Verlegung  
im Zählerbereich kurzschlusssicher erfolgen kann. 

Bestückungspaket mit Sammelschienenbox 1,6A 25kA im NAR, für RfZ

ZY3N1SA

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Best-paket RfZ,BH=1100mm,SABO 1.6A 1 ZY3N1SA

Best-paket RfZ,BH=1400mm,SABO 1.6A 1 ZY5N1SA

Eigenschaften:
 - geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
 - Stecksystem
 - Platzierung der Sammelschienenbox im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
 - Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR

 

Bestückungspaket mit Sammelschienenbox 1,6A 25kA im NAR, für RfZ und APZ

Sicherungsbox

ZY3N2SA

KU9S10HE

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Best-paket APZ/RfZ,BH=1100mm,SABO 1.6A 1 ZY3N2SA

Best-paket APZ/RfZ,BH=1400mm,SABO 1.6A 1 ZY5N2SA

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig 1 KU9S10HE

Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig 10 KU9S10HZ

Eigenschaften:
 - geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
 - Stecksystem
 - Platzierung der Sammelschienenbox im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
 - Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR

 

Bestückungspaket mit Sicherungsbox 1A 25kA im RfZ, für RfZ

ZY3R1SI

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Best-paket RfZ,BH=1100mm,SIBO 1A 1 ZY3R1SI

Best-paket RfZ,BH=1400mm,SIBO 1A 1 ZY5R1SI

Eigenschaften:
 - geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
 - Stecksystem
 - Platzierung der Sicherungsbox im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
 - Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR

 

Polanzahl: 	 2P 
Abschaltstrom: 	 25 kA 

Eigenschaften:
 - Sicherungsbox zur Montage auf Hutschiene im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) 
oder im netzseitigen Anschlussraum (steckbar)

 - Zur Spannungsversorgung und Absicherung von Zusatzgeräten in Verbindung mit den Spannungsabgriffsteckern 
(KU9S2xHE) bei eHZ Zählerplätzen

 - Sicherungsbox bleibt unter der Abdeckung, fingersicher
 - integrierte Schmelzsicherung 1A
 - Farbe lichtgrau (RAL 7035)

Sammelschienenbox

KU9S15HE Bezeichnung VPE Best.Nr.

Sammelschienenbox,1.6A,25kA,VPE=1Stück 1 KU9S15HE

Sammelschienenbox,1.6A,25kA,VPE=10 Stück 1 KU9S15HZ

Polanzahl: 	 2 P 

Eigenschaften:
 - Sammelschienenbox zur Montage im netzseitigen Anschlussraum (steckbar)
 - Direktkontakierung auf den Sammelschienen (N, L1)
 - Zur Spannungsversorgung und Absicherung von Zusatzgeräten in Verbindung mit den Spannungsabgriffsteckern 
(KU9S115SBx, KU9S80SBx) 

 - Sammelschienenbox bleibt unter der Abdeckung, fingersicher
 - integrierte Schmelzsicherung 1,6 A
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https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY3N1SA
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY5N1SA
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY3N2SA
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY5N2SA
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S10HE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S10HZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY3R1SI
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY5R1SI
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S15HE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S15HZ


Spannungsversorgung für Messsystem

Bestückungspaket mit Sicherungsbox 1A 25kA im RfZ, für RfZ und APZ

ZY5R2SI

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Best-paket APZ/RfZ,BH=1400mm,SIBO 1A 1 ZY5R2SI

Eigenschaften:
 - geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
 - Stecksystem
 - Platzierung der Sicherungsbox im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
 - Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR
 - Doppelabgriff von Sicherungsbox für Spannungsversorgung des RfZ und APZ

 

Bestückungspakete mit Sicherungsbox 1A 25kA im RfZ für RfZ, Abgriff von BKE

ZY20MS

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Best-Paket,für BKE,SIBO 1A im RfZ,ungez 1 ZY20MS

Best-Paket,für BKE,SIBO 1A im RfZ,gezäh. 1 ZY50MS

Eigenschaften:
 - geeignet für eHZ-Zählerplätze
 - Einsatz auch möglich in 3-Punkt Zählerplätzen in Verbindung mit BKE-AZ (Adapter)
 - Stecksystem
 - Platzierung der Sicherungsbox im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
 - Spannungsabgriff L und N aus BKE-I oder BKE-AZ Kassette
 - ZY20MS für Abgriff ungezählt
 - ZY50MS für Abgriff gezählt
 - Einsatz nach Rücksprache mit VNB

Bestückungspaket mit LS 6A 25kA im NAR, für RfZ

ZY3N1LSBezeichnung VPE Best.Nr.

Best-paket RfZ,BH=1100mm,LS 6A 1 ZY3N1LS

Best-paket RfZ,BH=1400mm,LS 6A 1 ZY5N1LS

Eigenschaften:
 - geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
 - Platzierung der Sicherung (LS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
 - Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR

Bestückungspaket mit LS 6A 25kA im NAR, für RfZ und APZ

ZY3N2LS
Bezeichnung VPE Best.Nr.

Best-paket APZ/RfZ,BH=1100mm,LS 6A 1 ZY3N2LS

Best-paket APZ/RfZ,BH=1400mm,LS 6A 1 ZY5N2LS

Eigenschaften:
 - geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
 - Platzierung der Sicherung (LS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
 - Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR
 - Doppelabgriff vom LS für Spannungsversorgung des RfZ und APZ

Bestückungspaket mit SLS 1-polig 16A 25kA im NAR, für RfZ

ZY3N2SLS
Bezeichnung VPE Best.Nr.

Best-paket APZ/RfZ,BH=1100mm, SLS 16A 1 ZY3N2SLS

Eigenschaften:
 - geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
 - mit SLS 1-polig, 16A, 25kA für den UAR
 - Platzierung der Sicherung (SLS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
 - Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR

Bestückungspaket mit SLS 1-polig 16A 25kA im NAR, für RfZ und APZ

ZY3N1SLS
Bezeichnung VPE Best.Nr.

Best-paket RfZ,BH=1100mm,SLS 16A 1 ZY3N1SLS

Eigenschaften:
 - geeignet für eHZ und 3-Punkt Zählerplätze
 - mit SLS 1-polig, 16A, 25kA für den UAR
 - Platzierung der Sicherung (SLS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
 - Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR
 - Doppelabgriff vom SLS für Spannungsversorgung des RfZ und APZ
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https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY5R2SI
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY20MS
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY50MS
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY3N1LS
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY5N1LS
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY3N2LS
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY5N2LS
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY3N2SLS
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZY3N1SLS


Spannungspfadabgriffe für BKE-I und BKE-A/AZ

KU9S40SBE

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück 1 KU9S40SBE

Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück 1 KU9S40SBZ

Spgabgriff für APZ und RfZ, univers Z, 800 mm für SPD 1 KU9S40HE

Spgsabgriff, universZ, 800mm, sw/bl, verdichtet-Buchse, 1 Stück 1 KU9S80VBE

Spgsabgriff, universZ, 800mm, sw/bl, verdichtet-Buchse, 10 Stück 1 KU9S80VBZ

BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück 1 KU9B43GBE

BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück 1 KU9B43GBZ

BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück 1 KU9S46GVE

BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 10Stück 1 KU9S46GVZ

BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück 1 KU9B43GVE

BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-verdichtet, 10 Stück 1 KU9B43GVZ

BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück 1 KU9S46GBE

BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück 1 KU9S46GBZ

Eigenschaften:
 - für den Spannungsabgriff aus der eHZ-Kontaktierung (BKE-I oder BKE-A/AZ)
 - Abgriff aus gezähltem oder ungezähltem Bereich möglich, steckbar
 - Alle Varianten sind mit verstärkt isolierten Leitungen ausgestattet (Isolationsfestigkeit bis 6 kV),  
so dass die Verlegung im Zählerbereich kurzschlusssicher erfolgen kann.

Spannungsversorgung für Messsystem
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https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S40SBE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S40SBZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S40HE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S80VBE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S80VBZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9B43GBE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9B43GBZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S46GVE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S46GVZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9B43GVE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9B43GVZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S46GBE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9S46GBZ


Montageplatten

U82D

Höhe Breite VPE Best.Nr.

87,5 mm 203,5 mm 12 U82D

197 mm 203,5 mm 6 U82E

347 mm 203,5 mm 6 U82F

Werkstoff: 	 Stahl 
Oberfläche: 	 verzinkt 

Eigenschaften:
 - mit Absenkbügel
 - für 90SL und universZ

Zählerverschlusshaube

T95L

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Sperrverschluss,universZ,3-P. ZP,einteil 1 T95L

Eigenschaften:
 - zum plombierbaren Verschließen der Leitungseinführungsöffnung bei Zählertragplatten 3-Punkt, inklusive 7-Isolierhütchen
 - kann zerstörungsfrei entfernt werden

Sperrverschluss

T95A

Bezeichnung VPE Best.Nr.

VNB Sperrverschluss,universZ,3-Punkt-Zp. 1 T95A

Eigenschaften:
 - zum plombierbaren Verschließen und Sichern der Leitungsenden auf Zählertragplatten 3-Punkt
 - mit Unterteil, Haube und 7 Isolierhütchen
 - T95E: die Abdeckung kann ohne Zerstörung entfernt werden
 - T95A: die Abdeckung kann nur mit Zerstörung entfernt werden

Hutschiene, isoliert aufgebaut, abgesenkt

UT22B
Bezeichnung VPE Best.Nr.

Hutschiene,univers,isoliert,abgesenkt 1 UT22B

Hutschiene,univers,isoliert,tiefenverst. 1 UT22C

Länge: 	 206 mm 

Eigenschaften:
 - 1-feldig
 - Absenkung 21 mm (UT22B)
 - Absenkung wählbar 13, 17 oder 21mm (UT22C)

Isolierstück

U84T
Bezeichnung VPE Best.Nr.

Isolierstück,universZ,m. Schrauben,2 St. 1 U84T

Eigenschaften:
 - zum isolierten Aufbau der Hutprofilschienen 7,5 mm
 - mit Befestigungsschrauben
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Weiteres Zubehör

https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=U82D
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=U82E
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=U82F
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=T95L
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=T95A
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=UT22B
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=UT22C
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=U84T


Ein elektronischer Haushaltszähler ist unverzichtbarer Baustein 
eines intelligenten Stromnetzes (Smart Grid). Die einfache Montage 
mit Stecktechnik, die Möglichkeit zum unterbrechungsfreien 
Zählerwechsel und die Standardisierung sind nur einige Vorteile des 
eHZ-Systems. Der modulare Aufbau gewährleistet die Flexibilität, 
die für zukünftige Smart Metering-Anwendungen benötigt wird. Mit 
Adapterlösungen können bestehende Anlagen in einen eHZ 
Zählerplatz umgebaut werden.

eHZ-Zubehör
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eHZ-Adapter BKE-A/AZ 12

Kabelmanagementsystem Zählerplatz 15

eHZ-Zubehör 16

02 Seite
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Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung zum Umrüsten von bestehenden 
Zählerplätzen mit 3-Punkt-Befestigung nach DIN 43870 und Zählertafeln nach DIN 
43853 zu einem eHZ Zählerplatz

Farbe RAL 9010
63 A / AC 400V

eHZ-Adapter BKE-A Basis, 3-phasig, für Drehstromanwendungen, mittig sitzend

KU83LHE

Bezeichnung VPE Best.Nr.

BKE-A,3-phasig,universZ,mittig,Basis,1x 1 KU83LHE

BKE-A,3phasig,universZ,mittig,Basis,10x 1 KU83LHZ

Eigenschaften:
 - mittig sitzend
 - Erweiterungsfähig mit Zusatzraum zu BKE-AZ für Smart Metering-Komponenen bis zu 14 PLE (10+2+2 PLE)
 - für haushaltsübliche Dauerstromanwendungen bis 50 A geeignet (z.B. PV, Wärmepumpe, Ladestation, Energiespeicher)
 - BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K
 - zur Montage auf Montageplatten geeignet
 - unterer Klemmdeckel enthalten
 - H x B x T = 221 x 179 x 107 mm (Tiefe inkl. eHZ)

eHZ-Adapter BKE-AZ mit 10+2+2 PLE, 3-phasig, für Drehstromanwendungen, mittig sitzend

KU83CHE Bezeichnung VPE Best.Nr.

BKE-AZ,3ph,universZ,mittig,10+2+2PLE,1x 1 KU83CHE

BKE-AZ,3ph,universZ,mittig,10+2+2PLE,10x 1 KU83CHZ

Eigenschaften:
 - mittig sitzend
 - inklusive Zusatzraum mit 14 PLE (10+2+2 PLE) für Smart Metering - Komponenten
 - für haushaltsübliche Dauerstromanwendungen bis 50 A geeignet (z.B. PV, Wärmepumpe, Ladestation, Energiespeicher)
 - BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K
 - zur Montage auf Montageplatten geeignet
 - unterer Klemmdeckel enthalten
 - H x B x T = 353 x 194 x 107 mm (Tiefe inkl. eHZ)

Raum für Zusatzanwendungen für BKE-A mittig sitzend (KU83xxx)

KU8XCHE

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Zusatzraum 10+2+2PLE,f. BKE-A mittig,1x 1 KU8XCHE

Zusatzraum 10+2+2PLE,f. BKE-A mittig,10x 1 KU8XCHZ

Eigenschaften:
 - Raum für Zusatzanwendungen zur Erweiterung der BKE-A Basis für Smart Metering-Komponenten  
für bis zu 14 PLE (10+2+2 PLE)

 - reinweiß RAL 9010
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eHZ-Adapter BKE-A/AZ

https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU83LHE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU83LHZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU83CHE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU83CHZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU8XCHE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU8XCHZ


eHZ-Adapter BKE-A Basis, 3-phasig, für Drehstromanwendungen

KU33LHE

Bezeichnung VPE Best.Nr.

BKE-A 3-ph.,universZ,Basis, 1 Stück 1 KU33LHE

BKE-A 3-ph.,universZ,Basis, 10 Stück 1 KU33LHZ

Lieferung in Gitterbox 1 KU33LHZGB

BKE-AZ 3-phasig, universZ, Basisausführung, gr. Klemmendeckel 10 KU33GHZ

Eigenschaften:
 - Erweiterungsfähig mit Zusatzraum zu BKE-AZ für Smart Metering-Komponenen bis zu 15 PLE
 - BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K
 - zur Montage auf Montageplatten geeignet
 - unterer Klemmdeckel enthalten
 - H x B x T = 290 x 178 x 115 mm (Tiefe inkl. eHZ)

eHZ-Adapter BKE-AZ mit 4+4 PLE, 3-phasig, für Drehstromanwendungen

KU33AHE

Bezeichnung VPE Best.Nr.

BKE-AZ 3-ph.,universZ,m. RfZ 4+4 1 St. 1 KU33AHE

BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 4+4 Platzeinheiten 10 KU33AHZ

Lieferung in Gitterbox KU33AHZGB

Eigenschaften:
 - inklusive Zusatzraum mit 8 PLE (4+4) für Smart Metering - Komponenten
 - BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K
 - zur Montage auf Montageplatten geeignet
 - unterer und oberer Klemmdeckel enthalten
 - H x B x T = 290 x 178 x 115 mm (Tiefe inkl. eHZ)

eHZ-Adapter BKE-AZ mit 5+10 PLE, 3-phasig, für Drehstromanwendungen

KU33BHE

Bezeichnung VPE Best.Nr.

BKE-AZ 3-ph.,universZ,m. RfZ 5+10,1 St. 1 KU33BHE

BKE-AZ 3-ph.,universZ,m. RfZ 5+10,10St. 1 KU33BHZ

Lieferung in Gitterbox  KU33LHZGB

Eigenschaften:
 - inklusive Zusatzraum mit 15 PLE (5+10) für Smart Metering - Komponenten
 - BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K
 - zur Montage auf Montageplatten geeignet
 - unterer und oberer Klemmdeckel enthalten
 - H x B x T = 290 x 178 x 115 mm (Tiefe inkl. eHZ)

Zusatzraum für BKE-A (KU33xxx)

KU3XAHE

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Zubehör KU33,universZ,RfZ4+4, 1 Stück 1 KU3XAHE

Zubehör KU33,universZ,RfZ5+10, 1 Stück 1 KU3XBHE

KU3XAHE in Gitterbox KU3XAHZGB

KU3XBHE in Gitterbox KU3XBHZGB

Eigenschaften:
 - Raum für Zusatzanwendungen zur Erweiterung der BKE-A Basis für Smart Metering-Komponenten von 8 PLE bis zu 15 PLE
 - reinweiß RAL 9010
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eHZ-Adapter BKE-A/AZ

https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU33LHE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU33LHZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU33LHZGB
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU33GHZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU33AHE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU33AHZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU33AHZGB
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU33BHE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU33BHZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU33LHZGB
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU3XAHE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU3XBHE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU3XAHZGB
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU3XBHZGB


Klemmdeckel für KU33xxx

KU3XZSK

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Zubehör KU33,universZ,Klemmendeckel,groß 1 KU3XZSK

Zubehör KU33,universZ,Deckel , oben, OKK 1 KU3XO

Eigenschaften:
 - Klemmdeckel groß für Zählerplätze mit 63 A Zählersteckklemmen
 - reinweiß RAL 9010

eHZ-Adapter BKE-A Basis, 1-phasig, für Wechselstromanwendungen

KU11LHE

Bezeichnung VPE Best.Nr.

BKE-A 1-ph.,universZ,Basis, 1 Stück 1 KU11LHE

BKE-A 1-ph.,universZ,Basis, 10 Stück 1 KU11LHZ

BKE-A 1-ph., universZ,64x10,o.Deckel,GB 1 KU11OHZGB

Klemmendeckel,universZ,50x30 St., GB 1 KU1XKZGB

Eigenschaften:
 - BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K
 - zur Montage auf Montageplatten geeignet
 - unterer Klemmdeckel enthalten
 - H x B x T = 220 x 133 x 115 mm (Tiefe inkl. eHZ)

Zubehör KU83..., univers Z, 1 x Klemmendeckel, groß

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Zubehör KU83,1xKlemmendeckel,groß 1 KU8XGE

Zubehör KU83,10xKlemmendeckel,groß 1 KU8XGZ

Zubehör KU83..., univers Z, Klemmendeckel, klein

KU8XKE

KU8XKE

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Zubehör KU83,universZ,Klemm.deckel,klein 1 KU8XKE

Zubehör KU83,10x Klemmendeckel,klein 1 KU8XKZ

Für ein individuelles Angebot von BKE-A/AZ mit Eigentumsnummern  

und elektronischen Lieferscheinen kontaktieren Sie uns bitte.
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eHZ-Adapter BKE-A/AZ

https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU3XZSK
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU3XO
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU11LHE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU11LHZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU11OHZGB
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU1XKZGB
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU8XGE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU8XGZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU8XKE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU8XKZ
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Kabelkanäle zum Einbau auf Zählertragplatten nach DIN 43870 und DIN VDE 0603 
mit Zählerkreuz (3-Punkt-Befestigung) in Kombination mit einem BKE-AZ Adapter. 

Besonders nützlich zur Leitungsverlegung vor der Zählertragplatte in Bestandsanla-
gen, z.B. bei der Integration eines intelligenten Messsystems.

Kabelkanäle für einstöckige Zähleranlagen

KU9K43HES

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Komplettset Kanal, univers Z, 450x30mm 1 KU9K43HES

Kanal, univers Z, 450 x 30 mm, 20 Stück 1 KU9K43HW

Komplettset Kanal, univers Z, 450x60mm 1 KU9K46HES

Kanal, univers Z, 450 x 60 mm, 20 Stück 1 KU9K46HW

Kabelkanäle für doppelstöckige Zähleranlagen

KU9K73HES

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Komplettset Kanal, univers Z, 750x30mm 1 KU9K73HES

Kanal, univers Z, 750 x 30 mm, 20 Stück 1 KU9K73HW

Komplettset Kanal, univers Z, 750x60mm 1 KU9K76HES

Kanal, univers Z, 750 x 60 mm, 20 Stück 1 KU9K76HW

Zubehör

KU9K10H

Bezeichnung VPE Best.Nr.

S-Klammern, univers Z, 40 Stück 1 KU9K10H

U-Klammern, univers Z, 40 Stück 1 KU9K11H

Leitungseinführung, univers Z, 40 Stück 1 KU9K12H

Verschlußschieber, univers Z, 40 Stück 1 KU9K13H

Kabelmanagementsystem Zählerplatz

https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K43HES
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K43HW
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K46HES
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K46HW
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K73HES
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K73HW
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K76HES
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K76HW
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K10H
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K11H
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K12H
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU9K13H


BKE-Datenschnittstelle (OKK)

EHZ001K

Bezeichnung Leitungslänge VPE Best.Nr.

BKE-Datenschnittstelle (OKK), 450mm 400 mm 1 EHZ001K

Anschlussart: 	 RJ12 

Eigenschaften:
 - optischer Kommunikationskopf (OKK) 1Mbit zur Auslesung der Daten aus dem eHZ
 - einsetzbar sowohl für den eHZ EDL-Zähler, als auch für den eHZ Basiszähler im intelligenten Messsystem
 - Bei Verwendung eines Tarifschaltgerätes EHZ002TS muss der Adapter EHZ001A eingesetzt werden (RJ12 auf RJ10);  
im Set EHZ003 ist beides bereits enthalten

eHZ EDL-Tarifmanagement-Set

EHZ003 Bezeichnung VPE Best.Nr.

eHZ EDL-Tarifmanagement Set 1 EHZ003

Eigenschaften:
 - Set für die Realisierung der Tarifsteuerung im eHZ-System mit EDL-Zähler
 - Set nicht geeignet für den Einsatz mit Basiszähler
 - Tarifsteuerung mit Modulargerät im Raum für Zusatzanwendungen
 - Set bestehend aus Tarifsteuergerät EHZ002TS, optischem Kommunikationskopf EHZ001K (OKK)  
und Adapter EHZ001A von RJ12 auf RJ10

 - Set ist aufeinander abgestimmt und garantiert so die optimale Funktion im System
 - Set immer gemeinsam einsetzen, eventuell bereits eingebaute Komponenten austauschen.

Blindplatte für BKE-I und BKE-A/AZ

KU40XXE

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Blindplatte für BKE,universZ 1 KU40XXE

Blindplatte für BKE,universZ 1 KU40XXZ

Steckschloss für eHZ-System,universZ, für BKE-I und BKE-AZ 10 KJ0101S

Schlüssel für KJ0101S,universZ, in BKE-I und BKE-AZ 10 KJ0101SL

Eigenschaften:
 - Zum berührungssicheren Abdecken von eHZ-Kontaktierungen ohne Zähler zwingend erforderlich nach AR4100:2019-04
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eHZ-Zubehör

Abdeckung für eHZ-Zusatzraum, Ersatzteil

ZU62EA

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Abdeckung,univ. Z,150mm,geschlossen,eHZ 1 ZU62EA

Eigenschaften:
 - plombierbar

Kanaloberteil für eHZ-Zählertragplatten

ZU98EHZ

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Kanaloberteil,universZ,für eHZ-ZTP 1 ZU98EHZ

https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=EHZ001K
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=EHZ003
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU40XXE
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KU40XXZ
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ0101S
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ0101SL
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZU62EA
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=ZU98EHZ
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Schaffen Sie Verbindungen, die funktionieren. Und äußerst lange 
halten. Die Qualität muss stimmen, damit die installierte Anlage  
dauerhaft zuverlässig arbeitet. Wichtig ist auch, dass alle  
Komponenten zueinanderpassen und die Montage möglichst  
einfach von der Hand geht – auf beides können Sie sich bei  
unserer Einspeise- und Klemmtechnik verlassen.

Anschlusstechnik

18



Zählersteckklemme 20
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Zählersteckklemmen ermöglichen den Wechsel von KWh-Zählern, ohne dabei die 
Betriebsspannung nachgeschalteter Anlagen zu unterbrechen.
 
Die serienmäßige Sperrung der Zählersteckklemme von Hager verhindert eine 
unbefugte Unterbrechung der Stromversorgung.

Montage auf Zählerkreuz Anschlussquerschnitt:
- �25 mm² mehrdrähtig
- �16 mm² feindrähtig

Zählersteckklemme für Drehstromzähler

KJ30S

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Zählersteckkl.,universZ,Drehstrom 63A 5 KJ30S

Zählersteckkl.,universZ,Drehstrom 63A 5 KJ30T

Zählersteckklemme Drehstrom 63A,m.TRE, 1500 Stück in Gitterbox 1 KJ30CH15GB

Klemmenquerschnitt: 	 25 mm² 
Nennstrom: 	 63 A 
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 	 400 V 
Polanzahl: 	 4 P 

Eigenschaften:
 - Bemessungsstrom/-spannung: 63 A / AC 400 V
 - Polzahl: 3+N
 - sperrbar
 - KJ30S: mit TRE/SG-Abgang
 - KJ30T: ohne TRE/SG-Abgang

Zählersteckklemme Wechselstrom

KJ10S

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Zählersteckkl.,universZ,Wechselstrom 63A 5 KJ10S

Klemmenquerschnitt: 	 25 mm² 
Nennstrom: 	 63 A 
Polanzahl: 	 2 P 

Eigenschaften:
 - Bemessungsstromspannung: 63 A / AC 230/400 V
 - Polzahl: 1-N
 - mit TRE/SG-Abgang

Abdeckung, plombierbar mit Hartpapierschieber

KJ05Z

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Plombierhau., univers Z, für alle KJ30.. 5 KJ05Z

Plombierhaube,univers Z, für KJ10S 10 KJ04Z

Hartpapierschieber

KJ02Z
Bezeichnung VPE Best.Nr.

Hartpapierschieber, univers Z, für KJ05Z 5 KJ02Z
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Zählersteckklemme

https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ30S
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ30T
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ30CH15GB
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ10S
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ05Z
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ04Z
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ02Z


Steckstifte

Überbrück.Griff, universZ

KJ03Z

KJ07Z

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Steckerstifte f. ZSK,7x45mm,Drehstrom 1 KJ03Z

Steckerstifte f. ZSK,3 Stck, 40mm,1~AC 1 KJ01Z

Steckerstifte f. ZSK,300 Stck, 40mm,1~AC 1 KJ01Z300

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Überbrück.Griff,universZ,1-P, für ZSK 1 KJ07Z

Überbrück.Griff,universZ,3-P, für ZSK 1 KJ08Z

Überbrück.Griff,universZ,3-P,für ZSK (NH) 1 KJ09Z

Nennstrom: 	 63 A 

Entspannungsgriff zur Zähler-Montage/-Demontage

KJ10Z

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Entspannungsgriff,universZ,für ZSK 3~ 1 KJ10Z

Zählersteckklemme mit Plombierdeckel und Hartpapierschieber

KJ31S

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Zählersteckkl.,universZ, 100A, mit Abd. 1 KJ31S

Zählersteckkl.,universZ, 100A, ohne Abd. 1 KJ31

Klemmenquerschnitt: 	 50 mm² 
Nennstrom: 	 100 A 

Plombierdeckel mit Hartpapierschieber  

KJ37Z

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Plombierhaube,univers Z, für alle KJ31.. 1 KJ37Z

Drehstromsteckerstifte

KJ31Z1

Bezeichnung VPE Best.Nr.

Steckerstifte, universZ, für ZSK 100A 1 KJ31Z1

Steckerstifte,universZ,für ZSK, 7St.,fl. 1 KJ31Z2
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Zählersteckklemme

https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ03Z
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ01Z
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ01Z300
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ07Z
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ08Z
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ09Z
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ10Z
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ31S
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ31
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ37Z
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ31Z1
https://www.hager.com/de/katalog/?artnr=KJ31Z2
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Produktinformation  
im Überblick 

4/4

Kabelkanäle für doppelstöckige Zähleranlagen

Kabelkanäle für einstöckige Zähleranlagen

Befestigungs- und Montagezubehör

KU9K10H KU9K11H 

Spezialzange zum  
Herstellen der Lei-
tungseinführungen  
im Kanal und den  
Abdeckungen   
(z. B. Ausklinkzange  
von Rennsteig,  
Nr. 503 618 3)

Externes Zubehör KU9K12H KU9K13H 

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

S-Klammern zur Befestigung an der BKE-AZ, 40 Stück 1 H017 24,70 €/St KU9K10H

U-Klammern zur Befestigung am Zählerkreuz, 40 Stück 1 H017 24,90 €/St KU9K11H

Leitungseinführungsstück, 40 Stück 1 H017 16,50 €/St KU9K12H

Verschlußschieber, 40 Stück 1 H017 16,50 €/St KU9K13H

KU9K43HES KU9K43HW 

KU9K73HES 

KU9K46HES 

KU9K73HW KU9K76HES 

KU9K46HW 

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Komplettset Kanal 450 x 30 mm, 1 Stück 1 H017 8,40 €/St KU9K43HES

Kanal 450 x 30 mm, 20 Stück 1 H017 86,40 €/St KU9K43HW

Komplettset Kanal 450 x 60 mm, 1 Stück 1 H017 9,80 €/St KU9K46HES

Kanal 450 x 60 mm, 20 Stück 1 H017 113,20 €/St KU9K46HW

KU9K76HW 

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Komplettset Kanal 750 x 30 mm, 1 Stück 1 H017 11,50 €/St KU9K73HES

Kanal 750 x 30 mm, 20 Stück 1 H017 148,20 €/St KU9K73HW

Komplettset Kanal 750 x 60 mm, 1 Stück 1 H017 12,90 €/St KU9K76HES

Kanal 750 x 60 mm, 20 Stück 1 H017 174,90 €/St KU9K76HW

Kabelmanagement 
Produktinformation

19DE0131      Stand: April 2019, Technische Änderungen vorbehalten. 
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, T +49 6842 945-0

Kabelmanagement 
Produktinformation

19DE0131      Stand: April 2019, Technische Änderungen vorbehalten. 
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, T +49 6842 945-0
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Den Kanal einfach auf den umlaufenden Rahmen der 
Zählertragplatten aufsetzen und mit den beiden mit -
gelieferten Schrauben befestigen. Alternativ können 
die ebenfalls im Sortiment erhältlichen S- oder 
U-Klammern verwendet werden (siehe Hinweis unten). 

Anhand der Öffnungen im Kanal mit einem Stift die 
ent sprechenden Markierungen an der Abdeckung  
der BKE-AZ oder des Verteilerfelds vornehmen,  
um zu gewährleisten, dass die Öffnungen in den  
verschiedenen Komponenten exakt zueinander  
passen. Anschließend die angezeichneten Stellen  
mit der Ausklinkzange in der erforderlichen Breite  
und Tiefe ausstanzen. 

Nach der Montage aller Komponenten und der  
Verlegung der Leitungen im Kanal können diese  
mit Kabelbindern an der Wandinnenseite des Kanals 
fixiert werden. Abschließend den Deckel aufsetzen 
sowie die Plombierschraube zudrehen und  
plombieren. 

Mit einer Ausklinkzange im Kanal die Leitungs-
öffnungen zu den seitlich angeordneten Kompo-
nenten, zum Klemmen deckel und/oder zu den 
jeweiligen Anschlussräumen herstellen. Dazu den 
feststehenden Teil der Zange vertikal positioniert am 
Kanalboden ansetzen und betätigen. 

Montagebeispiel  
System univers Z  
Schritt 1 Schritt 2

Schritt 3

Hinweis: 
Alle in der Praxis anzutreffenden Einbausituationen sind in der Montageanleitung  
des Kabelmanagementsystems ausführlich und in allen Schritten beschrieben.

Schritt 4 

01 19DE0131 
Neu und nur von Hager:
Kabelmanagementsystem für BKE-AZ

2/4

Universell einsetzbar
Die Kanäle passen auf alle Zählerplätze, die nach DIN 43870 
und DIN VDE 0603 gebaut sind und mit der Adapterlösung 
BKE-AZ von Hager kombiniert werden. Damit ist ihr Einbau 
in alle entsprechenden Generationen von Hager Zähler-
plätzen möglich. Das gilt auch für den Einbau in vergleich-
bare Wettbewerbsprodukte, sofern diese mit der BKE-AZ 
von Hager nachgerüstet werden. Der Einbau der Kanäle  
in die unterschiedlichen Zählerschränke erfolgt mit Hilfe  
von Befestigungsmitteln aus dem Zubehör programm  
des Kabelmanagementsystems:

1  Die Befestigung in Hager univers Z Zählerschränken  
ab 1997 erfolgt über zwei mitgelieferte Schrauben. 

2  Bei älteren Hager Schränken der Generationen 80SL  
und 90SL sowie bei Wettbewerbsprodukten sind keine  
entsprechenden Bohrungen vorhanden. Hier kommen 
daher S- oder U-Klammern zum Einsatz.  
-  Bei vorhandener oder gleichzeitig montierter BKE-AZ 

wird der Kanal mit der S-Klammer an dieser befestigt. 
 -  Ist keine BKE-AZ vorhanden, wird der Kanal mit der 

U-Klammer an der vertikalen oder horizontalen  
Zählertragschiene befestigt.

Ihre Vorteile
- Passend für alle Zählerplätze nach DIN 43870
- Einzige Lösung im Markt
-  Für die Verbindung mehrerer BKE-AZ und  

Funktionsräume (AAR, NAR, RfZ, APZ, Verteilerfeld)
- Saubere Verdrahtung ohne freiliegende Leitungen
- Technisch und farblich perfekt abgestimmte Lösung
-  Verschlussschieber zum Erhalt von Schutzart  

und Fingersicherheit
- Plombierbar
-  Einfache und schnelle Verdrahtung vor der  

Zählertragplatte
-  Trennung von Zähler und Messsystem  

durch modularen Aufbau von BKE-AZ und  
Kabelmanagementsystem

Technische Daten
- Schutzklasse II
- Schutzart IPXXC

Je nach Schranktyp sind unterschiedliche Montage schritte zum Einbau des  
Kabelmanagementsystems erforderlich (siehe Seite 3 oder Montageanleitung).

Doppelstöckige Zähleranlage mit mittleren und seitlichen 
Kanälen zur Leitungsverlegung (Abdeckungen teilweise offen)

Doppelstöckige Zähleranlage mit mittleren und seitlichen Kanälen zur  
Leitungsverlegung (Abdeckungen alle geschlossen)

Anwendungs- 
beispiel

Kabelmanagement 
Produktinformation
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Der Start des intelligenten Mess- 
systems rückt immer näher.  
Um bestehende 3-Punkt-Zählerplätze  
einfach für die neue Technik vor- 
bereiten zu können, bietet Hager 
deshalb jetzt ein neu entwickeltes 
Kabel managementsystem für  
seine Adapterlösung BKE-AZ an. 

Neu und nur von Hager:  
Kabelmanagementsystem 
für BKE-AZ

Der technische Hintergrund
Bei der bisherigen Nutzung des 3-Punkt-Zählerplatzes  
war in der Regel lediglich eine Verdrahtung vom unteren  
zum oberen Anschlussraum* mit 5 x 10 mm2-Leitungen  
not wendig. Nur in vereinzelten Fällen waren zusätzlich  
Rundsteuerleitungen erforderlich. Für den Einbau eines  
intelligenten Messsystems ist dies jedoch nicht ausreichend, 
da zum Anschließen der neuen Technik zusätzliche Kabel-
wege benötigt werden. Das neue Kabelmanagementsystem 
von Hager beseitigt dieses „Defizit“ und ermöglicht als 
einziges System im Markt mit Hilfe von Kabelkanälen  
eine saubere, einfache und fachgerechte Verdrahtung von 
intelligenten Messsystemen in 3-Punkt-Bestandsanlagen. 
Das Einlegen der Leitungen erfolgt für eine einfache und 
schnelle Montage von vorne vor der Zählertragplatte.  
Eine nach trägliche Montage ist damit jederzeit möglich.

Umfassendes Lösungsangebot
Das plombierbare Kabelmanagementsystem ist in vier  
Ausführungen für ein- sowie doppelstöckige Zähleranlagen  
mit einem oder mehreren Feldern lieferbar. Zur Wahl stehen 
Lieferformen mit jeweils 20 Kanälen, Befestigungsschrauben 
und Deckeln inkl. Plom bierbolzen sowie sogenannte Kom-
plettsets. Diese enthalten neben einem Kanal samt Deckel 
und Plombierbolzen auch alle erforderlichen Zubehör artikel 
wie S- und U-Klammern, Leitungseinführungsstücke,  
Ver schlussschieber und Befes tigungs schrauben für alle  
anzutreffenden Einbausituationen. Als externes Zubehör 
wird für die Montage der Kanäle ledig lich eine Ausklink-
zange benötigt.

*  Gemäß neuer DIN VDE 0603 wird der obere Anschlussraum in anlagenseitiger Anschlussraum 
(AAR) und der untere in netzseitiger Anschlussraum (NAR) umbenannt.

Tipp
Bei Neuanlagen empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz 
von BKE-I Zählerplätzen, da diese serienmäßig über ein-
en integrierten Raum für Zusatz anwendungen verfügen.

In diesem Raum können die Geräte des intelligenten 
Messsystems problemlos eingebaut und sauber mitein-
ander verdrahtet werden, ganz ohne Mehraufwand.

Diese ermöglicht es, alte Dreh- und Wechselstrom anlagen 
ohne großen Aufwand auf die moderne BKE-Technik 
für intelligente Messsysteme mit dem elektro nischen 
Haushaltszähler eHZ umzurüsten. Mit dem neuen Kabel- 
managementsystem können die Komponenten des  
intelligenten Messsystems dabei sauber miteinander  
verdrahtet werden.
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Kabelkanäle für einstöckige Zähleranlagen

KU9K43HES

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Komplettset Kanal, univers Z, 450x30mm 1 H017 8,70 € KU9K43HES

Kanal, univers Z, 450 x 30 mm, 20 Stück 1 H017 89,40 € KU9K43HW

Komplettset Kanal, univers Z, 450x60mm 1 H017 10,10 € KU9K46HES

Kanal, univers Z, 450 x 60 mm, 20 Stück 1 H017 117,20 € KU9K46HW

Kabelkanäle für doppelstöckige Zähleranlagen

KU9K73HES

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Komplettset Kanal, univers Z, 750x30mm 1 H017 11,90 € KU9K73HES

Kanal, univers Z, 750 x 30 mm, 20 Stück 1 H017 153,40 € KU9K73HW

Komplettset Kanal, univers Z, 750x60mm 1 H017 13,40 € KU9K76HES

Kanal, univers Z, 750 x 60 mm, 20 Stück 1 H017 181,00 € KU9K76HW

Zubehör

KU9K10H

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

S-Klammern, univers Z, 40 Stück 1 H017 25,60 € KU9K10H

U-Klammern, univers Z, 40 Stück 1 H017 25,80 € KU9K11H

Leitungseinführung, univers Z, 40 Stück 1 H017 17,10 € KU9K12H

Verschlußschieber, univers Z, 40 Stück 1 H017 17,10 € KU9K13H
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Abschlusswiderstand für LMN-Modul

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Abschlusswiderstand RJ12 für LMN,120 Ohm 1 H017 20,70 € ZZ12LMN04W

ZZ12LMN04W

RJ45-Buchse Patch/Patch

ZZ45WAN2PP

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180°
für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

1 H017 36,00 € ZZ45WAN2PP

Eigenschaften:
 ­ in jeden Zählerschrank muss min. eine RJ45-Buchse eingebaut werden (1x in RfZ, 1x in APZ).
 ­ bei eHZ-Zählerschränken wird die RJ45-Buchse in den Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) eingebaut.
 ­ bei 3-Punkt-Zählerschränken muss die RJ45-Buche im RfZ auf Hutschie montiert werden. Bei Zählerschränken 
ohne RfZ kann die RJ45-Buchse an einer Zählertragschiene montiert werden mit einer freien Leitungslänge im Zählerfeld 
von min. 30 Zentimeter.

 ­ an die RJ45-Buchse ist eine Datenleitung (min. CAT5, besser CAT7) anzuschließen und an den Abschlusspunkt Zählerplatz 
(APZ) zu führen. Dort ist die Datenleitung ebenfalls mit einer RJ45-Buchse abzuschließen.

 ­ Zur normkonformen Verlegung der Leitung nach DIN VDE 0603-100 bitte die passenden Patchleitungen von Hager 
verwenden.

eHZ-Adapter BKE-A Basis, 3-phasig, für Drehstromanwendungen, mittig sitzend

KU83LHE

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-A,3-phasig,universZ,mittig,Basis,1x 1 H017 88,80 € KU83LHE

BKE-A,3phasig,universZ,mittig,Basis,10x 1 H017 887,70 € KU83LHZ

Eigenschaften:
 ­ mittig sitzend
 ­ Erweiterungsfähig mit Zusatzraum zu BKE-AZ für Smart Metering-Komponenen bis zu 14 PLE (10+2+2 PLE)
 ­ für haushaltsübliche Dauerstromanwendungen bis 50 A geeignet (z.B. PV, Wärmepumpe, Ladestation, Energiespeicher)
 ­ BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K
 ­ zur Montage auf Montageplatten geeignet
 ­ unterer Klemmdeckel enthalten
 ­ H x B x T = 221 x 179 x 107 mm (Tiefe inkl. eHZ)

eHZ-Adapter BKE-AZ mit 10+2+2 PLE, 3-phasig, für Drehstromanwendungen, mittig sitzend

KU83CHE Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-AZ,3ph,universZ,mittig,10+2+2PLE,1x 1 H017 126,60 € KU83CHE

Eigenschaften:
 ­ mittig sitzend
 ­ inklusive Zusatzraum mit 14 PLE (10+2+2 PLE) für Smart Metering - Komponenten
 ­ für haushaltsübliche Dauerstromanwendungen bis 50 A geeignet (z.B. PV, Wärmepumpe, Ladestation, Energiespeicher)
 ­ BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K
 ­ zur Montage auf Montageplatten geeignet
 ­ unterer Klemmdeckel enthalten
 ­ H x B x T = 353 x 194 x 107 mm (Tiefe inkl. eHZ)

Raum für Zusatzanwendungen für BKE-A mittig sitzend (KU83xxx)

KU8XCHE

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Zusatzraum 10+2+2PLE,f. BKE-A mittig,1x 1 H017 38,90 € KU8XCHE

Eigenschaften:
 ­ Raum für Zusatzanwendungen zur Erweiterung der BKE-A Basis für Smart Metering-Komponenten  
für bis zu 14 PLE (10+2+2 PLE)

 ­ reinweiß RAL 9010

02 20DE0067
Anschluss und Verdrahtung
von intelligenten Messsystemen in Zählerplätzen
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ZZ45CLS023

Patchleitungen für CLS-Modul

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Patch-Leitung RJ45 für CLS,orange,230mm 1 H017 8,30 €  ZZ45CLS023

Patch-Leitung RJ45 für CLS,orange,350mm 1 H017 9,30 €  ZZ45CLS035

Patch-Leitung RJ45 für CLS,orange,500mm 1 H017 11,00 €  ZZ45CLS050

Patch-Leitung RJ45 für CLS,orange,1m 1 H017 12,80 €  ZZ45CLS100

Patch-Leitung RJ45 für CLS,orange,2m 1 H017 14,90 €  ZZ45CLS200

Eigenschaften:
 ­ Patchleitungen für die normkonforme Verlegung der Datenleitung im Zählerplatz ohne zusätzliche Isolierung geeignet

Patchleitungen für RJ45-Buchse (WAN)

ZZ45WAN200

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung,
Farbe blau, Länge 400 mm

1 H017 9,70 €  ZZ45WAN040

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung,
Farbe blau, Länge 1 m

1 H017 13,30 €  ZZ45WAN100

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung,
Farbe blau, Länge 1,5 m

1 H017 14,30 €  ZZ45WAN150

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung,
Farbe blau, Länge 2 m

1 H017 15,30 €  ZZ45WAN200

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung,
Farbe blau, Länge 5 m

1 H017 18,60 €  ZZ45WAN500

Kabelrolle für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 50 m 1 H017 124,20 €  ZZ45WAN50R

BKE-Datenschnittstelle (OKK)

EHZ001K

Bezeichnung Länge der Leitung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-Datenschnittstelle (OKK), 450mm 400 mm 1 H017 49,70 € EHZ001K

Anschlussart:  RJ12 

Eigenschaften:
 ­ optischer Kommunikationskopf (OKK) 1Mbit zur Auslesung der Daten aus dem eHZ
 ­ einsetzbar sowohl für den eHZ EDL-Zähler, als auch für den eHZ Basiszähler im intelligenten Messsystem
 ­ Bei Verwendung eines Tarifschaltgerätes EHZ002TS muss der Adapter EHZ001A eingesetzt werden (RJ12 auf RJ10);  
im Set EHZ003 ist beides bereits enthalten

Patchleitungen für LMN-Modul

ZZ12LMN043

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,250mm 1 H017 5,20 €  ZZ12LMN025

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,300mm 1 H017 5,60 €  ZZ12LMN030

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,350mm 1 H017 6,00 €  ZZ12LMN035

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,430mm 1 H017 6,80 €  ZZ12LMN043

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,1m 1 H017 10,10 €  ZZ12LMN100

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,2m 1 H017 14,10 €  ZZ12LMN200

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,5m 1 H017 16,40 €  ZZ12LMN500

Patch-Leitung RJ12 für LMN,rot,10m 1 H017 26,30 €  ZZ12LMN999

Eigenschaften:
 ­ für die Anbindung mehrerer eHZ-Zähler mit OKK an ein Smart-Meter- Gateway

LMN-Modul

ZZ12LMN04P

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

LMN-Modul mit 4xRJ12, passiv, 1 PLE 1 H017 24,80 €  ZZ12LMN04P

Eigenschaften:
 ­ für die Anbindung mehrerer eHZ-Zähler mit OKK an ein Smart-Meter- Gateway

LMN-Modul

ZZ12LMN04A

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

LMN-Modul mit 4xRJ12, aktiv, 1 PLE 1 H017 31,10 €  ZZ12LMN04A
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Verdrahtung des iMSys in Bestandsanlagen mit Zählerkreuz

Mit dem neuen Hager BKE­AZ Adapter inklusive RfZ können alle Installations­ und Montage­Vorteile 
der BKE­ / eHZ Systemtechnik auch in Bestandsanlagen mit Zählerkreuz genutzt werden:

Der BKE­AZ wird zunächst auf dem Zählerkreuz verschraubt. Anschließend werden die Zählerzu­ und abgangsleitungen 
angeschraubt. Danach gestalten sich die Installation und Verdrahtung des iMSys wie bei der BKE­I Technik.

In Kombination mit dem neuen Hager Kabelkanalsystem für Zählerplätze bieten die Hager Adapter­Lösungen BKE­A / AZ 
einen weiteren Montagevorteil: Das Unterteil des Kanals wird einfach auf die Zählertragplatte geschraubt. Die Patchleitungen 
für LMN, CLS und WAN und die stromführenden Leitungen werden nun ganz bequem vor der Zählertragplatte verlegt und 
verdrahtet. Abschließend wird der Kanal berührungssicher verschlossen und vom Energieversorger verplombt.

Weitere Informationen zu BKE­A/AZ (KU83LHE /KU83CHE) und Kabelkanalsystemen (KU9K43XXX)  
finden Sie in den entsprechenden Produktinformationen oder auf der hager.de.
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LMNLMN
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R
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Abstände sind zwischen 230V AC Leitungen und Datenleitungen sicherzustellen.  
Bei den neuen Hager Patch-Patch Leitungen und Spannungsleitungen entfällt diese  
Vorgabe, da diese doppelt isoliert sind und somit ohne Abstand verlegt werden dürfen. 

Empfohlene Leitungslängen:
LMN (rot):
von Z1 zu Z5 - 1 m:    ZZ12LMN100
von Z3 zu Z7 - 1 m:    ZZ12LMN100
von Z5 zu Z7 - 1 m:     ZZ12LMN100 
von Z3 zu Z4 (SMGW) - 250 mm:   ZZ12LMN025
WAN Buchse-SMGW (blau) - 400 mm:  ZZ45WAN040
WAN Buchse-APZ (blau) - 1,5 m:   ZZ45WAN150
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Der Rollout intelligenter Messsysteme (iMSys)  
hat offiziell im Februar 2020 mit der Markt­
erklärung des Bundesamts für Sicherheit  
in der Informationstechnik (BSI) begonnen.  
Ihre Installation hat sowohl in neu errichteten 
Zähleranlagen als auch in Bestandsanlagen  
nach dem Rollout­Szenario des BMWi zu  
erfolgen. Die vorliegende Produktinformation  
erläutert den Anschluss und die Verdrahtung 
einer modernen Messeinrichtung über das 
Smart­Meter­Gateway in ein Kommunikationsnetz.

Anschluss und 
Verdrahtung 
von intelligenten 
Messsystemen  
in Zählerplätzen

intelligentes Messsystem
Produktinformation

Vorteile der BKE-I Lösungen 
in neuen Zähleranlagen
­  schnelle, einfache und sichere eHZ Zählermontage 

dank Steckkontaktierung
­  unterbrechungsfreier Zählerwechsel
­  getrennte sowie unabhängige Installation  

von Zähler, SMGW und Steuergeräten wie  
z. B. einer Steuerbox

­  SMGW und Steuergeräte können beim  
Zählertausch an ihrem Installationsort im  
getrennten RfZ verbleiben

Vorteile der BKE-A / AZ 
Lösungen in Bestandsanlagen
­  einfache eHZ­Montage auch bei Zählerkreuz­/ 

3.HZ­Bestandsanlagen mit den Hager  
BKE­A und BKE­AZ Adaptern, da diese in ihrem RfZ  
ausreichend Platz für eine einfache und schnelle 
Montage von SMGW und Steuergeräten bieten

­  weitere Vorteile wie bei BKE­I

Intelligente Messsysteme setzen sich aus einer modernen Messeinrichtung (mMe) wie z.B. dem eHZ und einem  
Smart­Meter ­Gateway zusammen. Das SMGW wird im RfZ installiert. Der RfZ befindet sich in einer modernen  
Technikzentrale mit BKE­I ab Werk normgerecht im Zählerfeld an einem separaten Platz; bei BKE­AZ Adaptern  
für Bestandsanlagen ist der Zusatzraum am Adapter angeflanscht. Bei 3.HZ ist der RfZ mit seiner  
Hutschiene im Bauchraum des Zählers untergebracht.

Montagevorteile des iMSys mit der BKE-Systemtechnik
Gegenüber 3. HZ­Zählern bietet die BKE­Systemtechnik erhebliche Vorteile bei der Montage eines intelligenten Messsystems:
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3.  Anschluss der Controllable-Local-System  
Schnittstelle (CLS)

Für den Anschluss einer gegebenenfalls vorhandenen 
Steuerbox wird die orangene Datenleitung benötigt. Diese 
wird einfach von CLS­Buchse des SMGWs zur CLS­Buchse 
der Steuerbox geführt.

4. Anschluss der Spannungsversorgung
Zuletzt wird die im RfZ befindliche Spannungsversorgung  
mit seinem genormten 3­poligen Buchsenstecker in das 
SMGW und, wenn vorhanden, in die Steuerbox gesteckt.  
An die Spannungsversorgung im APZ wird das Kommunika­
tions modem angeschlossen. 
 
Wichtig: Anschluss und Absicherung der Spannungsver­
sorgung müssen durch den Elektrohand werker nach den 
Vorgaben der Anwendungsregel VDE­AR­N 4100 erfolgen.

Die neuen Spannungsversorgungs­Leitungen sind verstärkt 
isoliert und zur Verwendung im netzseitigen Anschlussraum 
von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603­1 geeignet

Verdrahtung des iMSys in Mehrfamilienhäusern
Die Verdrahtung des intelligenten Messsystems in Mehrfamilienhäusern entspricht prinzipiell der bei Einfamilienhäusern.  
Sie kann sich jedoch dahingehend unterscheiden, dass in MFH meist mehrere Zähler an das SMGW anzuschließen sind. 
Hierfür bieten sich die passiven und aktiven LMN­Module von Hager an. Aktive LMN­Module verfügen über eine externe 
Spannungsversorgung und werden ab einer gewissen Anzahl von Zählern verwendet, die jedoch von Hersteller zu Hersteller 
der SMGWs variiert. Die entsprechenden Angaben sind den Bedienungsanleitungen zu entnehmen.

Zwei OKKs können auf einem LMN­Modul angeschlossen werden. Über eine rote LMN­Leitung werden  
LMN­Module untereinander verbunden. Der Anschluss an das SMGW wird über das LMN­Modul hergestellt,  
das sich am nächsten zum SMGW befindet. Offene Buchsen an einem LMN­Modul werden mit dem Abschlusswider­
stand geschlossen.

1 2 1 2 1 2 1 21 2 1 2 1 2 1 2

LMN BUS IN

OKK

OKK 

LMN BUS OUT

LMN BUS IN

OKK

OKK 

LMN BUS OUT

SMGW

LMN-1

WAN-1 CLS

LMN BUS IN

OKK

OKK 

LMN BUS OUT

LMN BUS IN

OKK

OKK 

LMN BUS OUT

12 V DC - +

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

LMNLMNLMN

R
J45

R
J45

R
J45

Abstände sind zwischen 230V AC Leitungen und Datenleitungen sicherzustellen.  
Bei den neuen Hager Patch-Patch Leitungen und Spannungsleitungen entfällt diese 
Vorgabe, da diese doppelt isoliert sind und somit ohne Abstand verlegt werden dürfen. 

Empfohlene Leitungslängen: 
LMN Modul-Modul (rot) - 350 mm:   ZZ12LMN035
LMN Schrank-Schrank (rot) - 430 mm:   ZZ12LMN043
LMN Modul-SMGW (rot) - 250 mm:  ZZ12LMN025
WAN Schrank-Schrank (blau) - 400 mm:   ZZ45WAN040
        (enthalten in: ZM01MS)
WAN Buchse-SMGW (blau) - 400 mm:   ZZ45WAN040
WAN Buchse-APZ (blau) - 1 m:    ZZ45WAN100   
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intelligentes Messsystem
Produktinformation

Die Local-Metrological-Network Schnittstelle (LMN)  
ermöglicht die Kommunikation eines oder mehrerer Zähler 
mit dem Smart­Meter­Gateway.

Über die Wide-Area-Network Schnittstelle (WAN)  
erfolgt die Kommunikation zwischen dem SMGW und dem 
SMGW­Administrator sowie externen Marktteilnehmern.

Die Controllable-Local-System Schnittstelle (CLS) 
dient der Kommunikation zwischen dem SMGW und 
Steuergeräten. Ein CLS­Steuergerät kann z. B. eine  
Steuerbox sein, die über Netzbetreiberbefehle die  
Wärmepumpe schaltet.

Und über die Home-Area-Network Schnittstelle (HAN) 
kommunizieren die Geräte des Anschlussnutzers im  
häuslichen Netzwerk mit dem SMGW.

Die Schnittstellen des Smart-Meter-Gateways
Das SMGW verfügt über vier Schnittstellen:

Verdrahtung des intelligenten Messsystems im Einfamilienhaus

Herstellung der Kommunikationsverbindungen
Nach Montage des intelligenten Messsystems müssen die notwendigen Kommunikations­Verbindungen über jeweils  
spezielle Datenleitungen aufgebaut werden. Hierfür bietet Hager ein komplettes Produktportfolio zur normenkonformen  
Herstellung von LMN­, CLS­ und WAN­Verbindungen an:

1.  Anschluss der Local-Metrological-Network  
Schnittstelle (LMN)

Zur Herstellung der Kommunikationsverbindung zwischen 
Zähler und SMGW wird zunächst der optische Kommunika­
tionskopf (OKK) in die BKE­I eingesteckt. Die Leitung wird  
in den RfZ geführt und an der LMN­Buchse des SMGWs 
aufgelegt. Damit ist der Zähler am SMGW angeschlossen.  
Da das SMGW nur über einen LMN Anschluss verfügt, 
werden für die Verdrahtung mehrerer eHZ entsprechend  
viele LMN­Module benötigt. Diese sind als passive und  
aktive Ausführungen erhältlich (s. u.: „Verdrahtung des  
iMSys in Mehrfamilienhäusern“).

2.  Anschluss der Wide-Area-Network  
Schnittstelle (WAN)

Der Anschluss des SMGW an den APZ erfolgt über die blaue 
Datenleitung. Diese wird von der WAN­Buchse des SMGWs 
zur Patch­Patch Buchse im RfZ geführt und dort eingesteckt. 
Im APZ kann nun die WAN­Kommunikationseinheit über eine 
weitere Patch­Patch Buchse angeschlossen werden.

Wichtig: Verlegung und Anschluss der WAN­Leitung von 
Patch­Patch Buchse im RfZ zu Patch­Patch Buchse im APZ 
müssen durch den Elektrohandwerker nach den Vorgaben 
der Anwendungsregel VDE­AR­N 4100 erfolgen.

Die neuen Patch­Patch­Leitungen sind verstärkt isoliert und 
zur Verwendung im netzseitigen Anschlussraum von Zähler­
plätzen nach DIN VDE 0603­1 geeignet
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Z1 Zähler Haushalt
Z2 Zähler PV
Z3 Zähler WP
Z4 Zähler Reserve (z.B. Elektromobilität)

Empfohlene Leitungslängen:
LMN Modul-Modul (rot) - 350 mm:  ZZ12LMN035
LMN Modul-SMGW (rot) - 250 mm: ZZ12LMN025
CLS-SMGW (orange) - 500 mm:    ZZ45CLS050
WAN Buchse-SMGW (blau) - 400 mm: ZZ45WAN040
WAN Buchse-APZ (blau) - 1 m:   ZZ45WAN100

Weitere Informationen zu den gezeigten Produkten finden Sie in den folgenden Produkt- 
informationen, die Sie gerne als PDF unter https://hager.com/de/service herunterladen können.

https://www.hager.de/files/download/0/21137673_1/0/19DE0131_PIN_KABELMANAGEMENT_WEB.PDF
https://www.hager.de/files/download/0/21137673_1/0/19DE0131_PIN_KABELMANAGEMENT_WEB.PDF
https://www.hager.de/files/download/0/28158344_1/0/20DE0067_PIN_H_IMSYS_20210211.PDF
https://www.hager.de/files/download/0/28158344_1/0/20DE0067_PIN_H_IMSYS_20210211.PDF
https://hager.com/de/service
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Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

BKE-Spannungsabgriff mit Stecker

KU9B43GBE

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-Spgsabgriff,universZ,430mm, 1 Stück 1 H017 29,70 €/St  KU9B43GBE

BKE-Spgsabgriff,universZ,430mm, 10 Stück 1 H017 295,90 €/St  KU9B43GBZ

BKE-Spgsabgriff, universZ, 460 mm, 1 Stück 1 H017  29,70 €/St  KU9S46GBE

BKE-Spgsabgriff, universZ, 460 mm, 10 Stück 1 H017  295,90 €/St  KU9S46GBZ

BKE-Spannungsabgriff ohne Stecker

KU9S46GVE

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-Spgsabgriff,universZ,460mm, 1 Stück 1 H017 23,30 €/St  KU9S46GVE

BKE-Spgsabgriff,universZ,460mm, 10 Stück 1 H017 232,30 €/St  KU9S46GVZ

BKE-Spgsabgriff,universZ,430mm, 1 Stück 1 H017  23,30 €/St  KU9B43GVE

BKE-Spgsabgriff,universZ,430mm, 10 Stück 1 H017  232,30 €/St  KU9B43GVZ

Verlängerungsleitungen mit Stift-Stecker

KU9S30SVE

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Spgsabgriff,universZ,300mm, 1 Stück 1 H017 19,40 €/St  KU9S30SVE

Spgsabgriff,universZ,300mm, 10 Stück 1 H017 193,40 €/St  KU9S30SVZ

Sammelschienenbox und Ersatzsicherung

KU9S15HE
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Sammelschienenbox,1.6A,25kA,VPE=1Stück 1 H017 48,70 €/St  KU9S15HE

Sammelschienenbox,1.6A,25kA,VPE=10 Stück 1 H017 487,50 €/St  KU9S15HZ

Ersatzsicherung SABO,uni.Z,1.6A,25kA 1 H017 2,80 €/St  KU9S15ES

Eigenschaften:
 ­ Sammelschienenbox zur Montage im netzseitigen Anschlussraum (steckbar)
 ­ Direktkontaktierung auf den Sammelschienen (N, L1)
 ­ Zur Spannungsversorgung und Absicherung von Zusatzgeräten in Verbindung mit den Spannungsabgriffsteckern 
(KU9S115SBx, KU9S80SBx) 

 ­ Sammelschienenbox bleibt unter der Abdeckung, fingersicher
 ­ integrierte Schmelzsicherung 1,6 A

Leitungssätze mit Buchsen- und Stift-Stecker

KU9S80SBZ
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Leitung für SABO,uni.Z,800mm,VPE=1St 1 H017 38,30 €/St  KU9S80SBE

Leitung für SABO,uni.Z,800mm,VPE=10St 1 H017 382,90 €/St  KU9S80SBZ

Leitung für SABO,uni.Z,1150mm,VPE=1St 1 H017 55,00 €/St  KU9S115SBE

Leitung für SABO,uni.Z,1150mm,VPE=10St 1 H017 550,40 €/St  KU9S115SBZ

Spgsabgriff,universZ,300mm, 1 Stück 1 H017 33,40 €/St  KU9S40SBE

Spgsabgriff,universZ,300mm, 10 Stück 1 H017 333,70 €/St  KU9S40SBZ

Verlängerungsleitung mit Buchsen-Stecker

KU9S80VBE
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Spgsabgriff,universZ,800mm, 1 Stück 1 H017 26,40 €/St  KU9S80VBE

Spgsabgriff,universZ,800mm, 10 Stück 1 H017 263,5 €/St  KU9S80VBZ
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Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

Neue Bestellnummernlogik für die Leitungen:

Verpackungseinheit:
E  VPE 1
Z  VPE 10

Leitungsfarbe
S  Schwarz (ungezählter Strom)
B  Braun (gezählter Strom)

Abkürzung für Leitungsende:
B  Buchsen­Stecker
S  Stift­Stecker
V  Verdichtet
G  Angespritzt (BKE­Stecker)

9  Zubehör

Leitungslänge in cm

KU Produktlinie Kabelbäume für Spannungsversorgung

Alt: KU9S32HE 

KU9S80VBE

Alte Best.­Nr. Neue Best.­Nr. Leitungsfarbe Leitungslänge in cm Leitungsende 1 Leitungsende 2 VPE

KU9S22HE KU9B43GBE Braun (gezählter Strom)  43 BKE-Stecker Buchsen-Stecker 1

KU9S22HZ KU9B43GBZ Braun (gezählter Strom)  43 BKE-Stecker Buchsen-Stecker 10

KU9S20HE KU9S46GBE Schwarz (ungezählter Strom)  46 BKE-Stecker Buchsen-Stecker 1

KU9S20HZ KU9S46GBZ Schwarz (ungezählter Strom)  46 BKE-Stecker Buchsen-Stecker 10

KU9S26HE KU9B43GVE Braun (gezählter Strom)  43 BKE-Stecker Verdichtet 1

KU9S26HZ KU9B43GVZ Braun (gezählter Strom)  43 BKE-Stecker Verdichtet 10

KU9S24HE KU9S46GVE Schwarz (ungezählter Strom)  46 BKE-Stecker Verdichtet 1

KU9S24HZ KU9S46GVZ Schwarz (ungezählter Strom)  46 BKE-Stecker Verdichtet 10

KU9S30HE KU9S40SBE Schwarz (ungezählter Strom)  30 Stift-Stecker Buchsen-Stecker 1

KU9S30HZ KU9S40SBZ Schwarz (ungezählter Strom)  30 Stift-Stecker Buchsen-Stecker 10

NEU KU9S80SBE Schwarz (ungezählter Strom)  80 Stift-Stecker Buchsen-Stecker 1

NEU KU9S80SBZ Schwarz (ungezählter Strom)  80 Stift-Stecker Buchsen-Stecker 10

NEU KU9S115SBE Schwarz (ungezählter Strom) 115 Stift-Stecker Buchsen-Stecker 1

NEU KU9S115SBZ Schwarz (ungezählter Strom) 115 Stift-Stecker Buchsen-Stecker 10

KU9S28HE KU9S30SVE Schwarz (ungezählter Strom)  30 Stift-Stecker Verdichtet 1

KU9S28HZ KU9S30SVZ Schwarz (ungezählter Strom)  30 Stift-Stecker Verdichtet 10

KU9S32HE KU9S80VBE Schwarz (ungezählter Strom)  80 Verdichtet Buchsen-Stecker 1

KU9S32HZ KU9S80VBZ Schwarz (ungezählter Strom)  80 Verdichtet Buchsen-Stecker 10
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Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

Spannungsversorgung für RfZ (eine Anschlussleitung) 
Sicherung im RfZ

Eigenschaften:
­ geeignet für eHZ­ und 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.100 mm
­ Hutschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (Sicherungsbox) im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
­ Spannungsabgriff von der Sammelschiene (N+L) im NAR

ZY3R1SI
Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1.100 mm, mit SIBO 1 A im RfZ

Spannungsversorgung Spannungsversorgung

Eigenschaften:
­ geeignet für 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.400 mm
­ Hutschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (Sicherungsbox) im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
­ Spannungsabgriff von der Sammelschiene (N+L) im NAR

ZY5R1SI
Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1.400 mm, mit SIBO 1 A im RfZ

Spannungsversorgung
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Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

Spannungsversorgung für RfZ (eine Anschlussleitung) 
für Bauhöhe 1.400 mm und Sicherung im NAR

Eigenschaften:
­ geeignet für 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.400 mm
­ Sammelschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (Sammelschienenbox) im netzseitigen Anschlussraum (NAR)
­ Spannungsabgriff direkt von der Sammelschiene (N+L1) im NAR
­ 2 Anschlussmöglichkeiten für Spannungsversorgung RfZ und APZ

ZY5N1SA
Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1.400 mm, mit SABO 1,6 A im NAR

Eigenschaften:
­ geeignet für 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.400 mm

­ Hutschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (LS) im netzseitigen Anschlussraum (NAR)
­ Spannungsabgriff von der Sammelschiene (N+L) im NAR

ZY5N1LS
Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1.400 mm, mit LS 6 A im NAR

Spannungsversorgung
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Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

Spannungsversorgung für RfZ (eine Anschlussleitung) 
für Bauhöhe 1.100 mm und Sicherung im NAR

Eigenschaften:
­ geeignet für eHZ­ und 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.100 mm
­ Sammelschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (Sammelschienenbox) im netzseitigen Anschlussraum (NAR)
­ Spannungsabgriff direkt von der Sammelschiene (N+L1) im NAR
­ zwei Anschlussmöglichkeiten für Spannungsversorgung RfZ und APZ

ZY3N1SA
Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1.100 mm, mit SABO 1,6 A im NAR

Eigenschaften:
­ geeignet für eHZ­ und 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.100 mm
­ Sammelschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (SLS) im netzseitigen Anschlussraum (NAR)
­ Spannungsabgriff von der Sammelschiene (N+L1) im NAR

ZY3N1SLS
Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1.100 mm, mit SLS 16 A im NAR

Eigenschaften:
­ geeignet für eHZ­ und 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.100 mm
­ Hutschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (LS) im netzseitigen Anschlussraum (NAR)
­ Spannungsabgriff von der Sammelschiene (N+L) im NAR

ZY3N1LS
Bestückungspaket für Spannungsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1.100 mm, mit LS 6 A im NAR

Spannungsversorgung Spannungsversorgung
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Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

Spannungsversorgung für RfZ und APZ (zwei Anschlussleitungen) 
Sicherung im RfZ

Eigenschaften:
­ geeignet für 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.400 mm
­ Hutschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (Sicherungsbox) im Raum für Zusatzanwendung (RfZ)
­ Spannungsabgriff von der Sammelschiene (N+L) im NAR

ZY5R2SI
Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, für Bauhöhe 1.400 mm, SIBO 1 A im RfZ
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Eigenschaften:
­ geeignet für eHZ­ und 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.100 mm
­ Hutschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (Sicherungsbox) im Raum für Zusatzanwendung (RfZ)
­ Spannungsabgriff von der Sammelschiene (N+L) im NAR

ZY3R2SI
Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, für Bauhöhe 1.100 mm, SIBO 1 A im RfZ
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Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

Spannungsversorgung für RfZ und APZ (zwei Anschlussleitungen) 
bei Bauhöhe 1.400 mm und Sicherung im NAR

Eigenschaften:
­ geeignet für 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.400 mm
­ Sammelschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (Sammelschienenbox) im netzseitigen Anschlussraum (NAR)
­ Spannungsabgriff direkt von der Sammelschiene (N+L1) im NAR
­ getrennte Anschlussmöglichkeit für Spannungsversorgung RfZ und APZ

ZY5N2SA
Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, für Bauhöhe 1.400 mm, SABO 1,6 A im NAR

Eigenschaften:
­ geeignet für 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.400 mm
­ Hutschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (LS) im netzseitigen Anschlussraum (NAR)
­ Spannungsabgriff von der Sammelschiene (N+L) im NAR

ZY5N2LS
Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, für Bauhöhe 1.400 mm, LS 6 A im NAR
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03 21DE0009_04
Spannungsversorgung - leicht gemacht:
mit den neuen Lösungen von Hager
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Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

Spannungsversorgung für RfZ und APZ (zwei Anschlussleitungen)  
bei Bauhöhe 1.100 mm und Sicherung im NAR
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APZ APZ
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Eigenschaften:
­ geeignet für eHZ­ und 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.100 mm
­ Sammelschienengerät
­  Platzierung der Sicherung (Sammelschienenbox) im netzseitigen Anschlussraum (NAR)
­  Spannungsabgriff direkt von der Sammelschiene (N+L1) im NAR
­  getrennte Anschlussmöglichkeit für Spannungsv ersorgung RfZ und APZ

ZY3N2SA
Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, für Bauhöhe 1.100 mm, SABO 1,6 A im NAR

Eigenschaften:
­ geeignet für eHZ­ und 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.100 mm
­ Sammelschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (SLS) im netzseitigen Anschlussraum (NAR)
­ Spannungsabgriff von der Sammelschiene (N+L1) im NAR

ZY3N2SLS
Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, für Bauhöhe 1.100 mm, SLS 16 A im NAR

Eigenschaften:
­ geeignet für eHZ­ und 3­Punkt­Zählerplätze der Bauhöhe 1.100 mm
­ Hutschienengerät
­ Platzierung der Sicherung (LS) im netzseitigen Anschlussraum (NAR)
­ Spannungsabgriff von der Sammelschiene (N+L) im NAR

ZY3N2LS
Bestückungspaket für Spannungsversorgung APZ/RfZ, für Bauhöhe 1.100 mm, LS 6 A im NAR
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Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

Neue Bestellnummernlogik für die Bestückungspakete:

Bestückungspaket: Spannungsversorgung für RfZ und APZ (zwei Anschlussleitungen, jeweils Phase + N)

Bestückungspaket: Spannungsversorgung für RfZ (eine Anschlussleitung, jeweils Phase + N)

Bauhöhe Zählerschrank:
3  1.100 mm
5  1.400 mm

Montageort des Sicherungsorgans:
N  NAR
R  RfZ

ZY Produktlinie Bestückungspakete für Spannungsversorgung

Anzahl Anschlussleitungen:
1  Eine Anschlussleitung für RfZ
2  Zwei Anschlussleitungen für RfZ und APZ

Abkürzung für Sicherungsorgan:
SA Sammelschienenbox (SABO)
LS  LS­Schalter
SLS SLS
SI  Sicherungsbox (SIBO)

Alt: ZY60MS 

ZY3N2SA

Alte Best.­Nr. Neue Best.­Nr.
Bauhöhe  
Zählerschrank

Montageort des  
Sicherungsorgans Anschlussleitung für Sicherungsorgan VPE PrGr Preis

ZY60MS
ZY3N2SA 1.100 mm NAR APZ+RfZ SABO 1 H020 84,80 €/St

ZY5N2SA 1.400 mm NAR APZ+RfZ SABO 1 H020 86,50 €/St

ZY70MS
ZY3N2LS 1.100 mm NAR APZ+RfZ LS 1 H020 90,80 €/St

ZY5N2LS 1.400 mm NAR APZ+RfZ LS 1 H020 92,60 €/St

ZY90MS ZY3N2SLS 1.100 mm NAR APZ+RfZ SLS 1 H020 130,70 €/St

ZY80MS
ZY3R2SI 1.100 mm RfZ APZ+RfZ SIBO 1 H020 89,10 €/St

ZY5R2SI 1.400 mm RfZ APZ+RfZ SIBO 1 H020 90,90 €/St

Alte Best.­Nr. Neue Best.­Nr.
Bauhöhe  
Zählerschrank

Montageort des  
Sicherungsorgans Anschlussleitung für Sicherungsorgan VPE PrGr Preis

ZY255MS
ZY3N1SA 1.100 mm NAR RfZ SABO 1 H020 82,20 €/St

ZY5N1SA 1.400 mm NAR RfZ SABO 1 H020 83,90 €/St

ZY405MS
ZY3N1LS 1.100 mm NAR RfZ LS 1 H020 86,40 €/St

ZY5N1LS 1.400 mm NAR RfZ LS 1 H020 88,10 €/St

ZY415MS ZY3N1SLS 1.100 mm NAR RfZ SLS 1 H020 130,80 €/St

ZY105MS
ZY3R1SI 1.100 mm RfZ RfZ SIBO 1 H020 84,80 €/St

ZY5R1SI 1.400 mm RfZ RfZ SIBO 1 H020 86,50 €/St

Die Pakete ZY20MS und ZY50MS, Sicherungsorgan im RfZ mit Spannungsabgriff von der BKE sind weiterhin  
unverändert erhältlich.

Hinweis:
Es ist mit dem jeweiligen Energieversorger abzustimmen, 
welches Sicherungsorgan zugelassen ist.

Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Mit ZPlan planen Sie immer das richtige  
Bestückungspaket.

 Jetzt ausprobieren: hager.de/zplan
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Zur Versorgung der Betriebs mittel des Mess­
systems muss nach VDE­AR­N 4100:2019­04  
in jedem Zählerschrank mindestens ein  
Spannungsabgriff für die Spannungsver­
sorgung des Smart Meter Gateways 
vorgerüstet werden.

Zur Realisierung der Anwendungsregel bietet  
Hager maßgeschneiderte Bestückungspakete, 
welche den Planungs­ und Bestellprozess er­
leichtern. Darüber hinaus bringt Hager die neue 
Sammelschienenbox (SABO) zum Einbau in 
den netzseitigen Anschlussraum (NAR) auf 
den Markt. Die SABO macht die Energiever­
sorgung der Messsysteme dank zweifachem 
Spannungs abgriff direkt von den Sammelschie­
nen besonders leicht. 

Spannungsversorgung - leicht gemacht:  
mit den neuen Lösungen von Hager 

Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

Ihre Vorteile
Schnell:
­ direkter Spannungsabgriff von den Sammelschienen
­ werkzeuglose Montage
­ zwei Spannungsabgriffe für RfZ und APZ

Einfach:
­  kein Hutschienenadapter und keine  

Sammelschienenklemmen erforderlich
­ Sicherungswechsel von vorne möglich
­ Nachrüstung bei Bestandsanlagen

Sicher:
­ fingersicherer Aufbau für maximalen Schutz
­ Fehlmontage ausgeschlossen
­ keine zusätzliche Plombierung notwendig
­ wartungsfrei

Modular:
­  platzsparende Kombination mit ESA und  

dem neuen Überspannungsschutz
­ einzeln und in Kombination einsetzbar
­ unabhängig von anderen Geräten

Die fingersichere Sammelschienenbox ermöglicht den  
direkten Spannungsabgriff von den Sammelschienen (N+L1).  
Dabei überzeugt die Lösung sowohl für den Neubau als auch 
für die Nachrüstung im Bestand: Denn es werden für die  
Montage keine Sammelschienenklemmen und kein Hut­
schienen­Adapter benötigt, stattdessen wird die Sammel­
schienenbox direkt auf den Sammelschienen kontaktiert.  
Das spart nicht nur Montagezeit, sondern ist auch besonders 
sicher – einfacher lässt sich die Spannungsversorgung  
für das intelligente Messsystem nicht realisieren.

Damit Sie immer für die vorliegende Anwendung  
das richtige Bestückunsgspaket haben:
Die SABO ersetzt die bisherige Sicherungsbox von  
Hager bei den Paketen für den netzseitigen Anschlussraum. 
Darüber hinaus haben wir die Bestellnummernlogik unserer 
Bestückungspakete für Sie verbessert: 
So können Sie aus den neuen Bestellnummern 
a) die Zuordnung zur Bauhöhe, 
b) die Platzierung des Sicherungsorgans, 
c) die Anzahl an Anschlussleitungen und 
d) die Art des Sicherungsorgans ersehen.
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Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

Die Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems nach der VDE-AR-N 4100 

Unterschiedliche Anschlussvarianten
Je nach Ausführung des Zählerplatzes gelten unterschiedliche Vorgaben, die jeweils verschiedene Anschluss varianten  
erforderlich machen: So muss in Schränken mit APZ ein zusätzlicher Spannungsabgriff für den APZ­Raum installiert werden. 
Der Spannungsabgriff erfolgt dabei aus dem netzseitigen Anschlussraum vor dem SLS und ist in den Raum für Zusatz­
anwendungen sowie in den APZ zu führen; bei Mehrkundenanlagen in den RfZ der Allgemeinstrom versorgung. Bei BKE­I­
Anlagen kann die Leitung der Spannungsversorgung frontal durch den Kabelkanal zwischen den beiden BKE­I­Kassetten 
gelegt werden.

Passende Sets für jede Anwendung
Für alle gängigen Anschlussvarianten bietet Hager entsprechende Bestückungspakete an, die kurzschlusssichere Leitungen
und passende Schutzeinrichtungen beinhalten. Sie sind in den aktuellen Zählerplatzlisten oder auf hager.de zu finden. Be­
sonders praktisch: In der Hager­Planungssoftware ZPlan sind die vom Netzbetreiber zugelassenen Varianten sogar schon 
automatisch bei jeder Planung enthalten (hagerzplan.de).

Die Vorteile unserer Sets auf einen Blick
 ­  Komplett im Set: alle erforderlichen Bauteile in einem Paket
 ­  Normkonform: entsprechend der VDE­AR­N 4100:2019­04
 ­ Schnell erledigt: einfache und sichere Montage mit speziell isolierten Leitungen bis 6 kV
 ­ Flexibel: für alle eHZ­ und 3­Punkt­Zählerplätze geeignet

APZ

RJ45-BuchseSicherungsbox 1 A/25 kA
oder LS-Schalter 6 A/25 kA

ZY60MS (ZY70MS ähnlich)

Beispiele Spannungsabgriff 

Schränke mit APZ und RfZ

RJ45-BuchseSicherungsbox 1 A/25 kA
oder LS-Schalter 6 A/25 kA

ZY255MS (ZY405MS ähnlich)

APZ

RJ45-BuchseSicherungsbox 1 A/25 kA

ZY80MS

RJ45-BuchseSicherungsbox 1 A/25 kA

ZY105MS

Schränke ohne APZ, mit RfZ
(Mehrfamilienhaus – nur 1x APZ je Anlage notwendig)

Spannungsversorgung
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Spannungsversorgung Messsystem
Produktinformation

Die AR 4100 schnell und einfach umsetzen

Die SABO wird einfach 
werkzeuglos auf die  
Sammelschienen (N+L1) 
gesteckt und ist damit direkt 
kontaktiert. Daher wird für 
die Montage weder ein  
separater Hutschienen­
adapter benötigt, noch muss 
ein elektrischer An schluss 
über Sammelschienen­
klemmen hergestellt werden.

Kontaktierung

Die SABO verfügt über zwei 
Abgänge für die Versorgung 
von RfZ und APZ nach 
AR4100. Das macht die  
Verwendung von Y­Kabel­
bäumen überflüssig und 
sorgt für eine bequeme, 
schnelle und saubere  
Montage.

Zwei Spannungsabgänge

Modular im netzseitigen Anschlussraum

Nicht nur einzeln überzeugt die SABO, auch in Verbindung mit dem neuem Hager­  
Überspannungsschutz und dem Einspeiseadapter erweist sich die Kombination als wahrer 
Alleskönner auch bei beengten Platz verhältnissen. Sogar mit zwei SLS­Schaltern lässt sich 
die AR 4100 mit nur einem NAR ganz einfach umsetzen!

Perfektes Trio

Die AR 4100 sicher umsetzen

Die verpolungssichere 
Konstruktion verhindert eine 
fehlerhafte Montage auf den 
Sammelschienen.

Fehlmontage ausgeschlossen

Die SABO sitzt auf den  
Sammelschienen hinter  
der Plombierhaube des 
NAR. Somit muss keine 
zusätz liche Plombierhaube 
verbaut werden.  
Des Weiteren ist die SABO 
von außen nicht sichtbar 
und somit vor Manipulation 
geschützt.

Plombierung

Der Sicherungswechsel  
der SABO erfolgt einfach 
von vorne. Hierzu kann der 
schwarze Sicherungs halter 
einfach ohne Ausbau  
der SABO nach vorne  
entnommen werden.

Steckbare Sicherung

04 21DE0259
Anschluss an die Zukunft:
BKE-A / AZ Adapter von Hager
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BKE-A / AZ
Produktinformation

BKE-A Adapter Basis, 3-phasig, mittig sitzend

KU83LHE
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-A,3ph,universZ,mittig,Basis 1 St 1 H017 102,80 €/St KU83LHE

BKE-A,3ph,universZ,mittig,Basis,10 St 1 H017 1.027,30 €/St KU83LHZ

Eigenschaften:
 ­ mittig sitzend
 ­ erweiterbar mit RfZ zu BKE-AZ für Smart Metering-Komponenten bis zu 14 PLE (10+2+2 PLE)
 ­ für Dauerstromanwendungen bis 50 A
 ­ Klemmendeckel enthalten

BKE-AZ Adapter inklusive RfZ für 10+2+2 PLE, 3-phasig, mittig sitzend

KU83CHE

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-AZ,3ph,universZ,mittig10+2+2PLE,1St 1 H017 146,50 €/St KU83CHE

BKE-AZ,3ph,universZ,mittig10+2+2PLE,10S 1 H017 1.465,20 €/St KU83CHZ

Eigenschaften:
 ­ mittig sitzend
 ­ inklusive RfZ mit 14 PLE (10+2+2 PLE) für Smart Metering-Komponenten
 ­ für Dauerstromanwendungen bis 50 A
 ­ Klemmendeckel enthalten

Raum für Zusatzanwendungen für BKE-A Basis (KU83xxx)

KU8XCHE

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Zusatzraum 10+2+2 f.BKE-A mittig ,1St 1 H017 45,10 €/St KU8XCHE

Zusatzraum 10+2+2 f.BKE-A mittig ,10 St 1 H017 449,50 €/St KU8XCHZ

Eigenschaften:
 ­ Raum für Zusatzanwendungen zur Erweiterung der BKE-A Basis für Smart Metering-Komponenten
 ­ für bis zu 14 PLE (10+2+2)
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Immer mehr Energieversorger setzen beim turnus­
mäßigen Zählerwechsel und beim Rollout in ihren 
Bestands anlagen aus wirtschaftlichen und 
sicherheits relevanten Gründen auf den steckbaren 
eHZ Zähler. Dabei macht sich spätestens nach dem 
ersten Zählerwechsel der zeitliche und damit auch 
preisliche Gesamt vorteil bezahlt.
Für die Montage der eHZ Zähler auf einem vor­
handenen Zählerkreuz ist lediglich ein BKE­Adapter 
not wendig. Hager bietet für alle vorhandenen Zähler­
plätze in Deutschland ein vollständiges BKE­ 
Systemangebot und hat sein Angebot jetzt um  
einen BKE­A / AZ mit 10+2+2 Platzeinheiten erweitert. 
Der Hager BKE­A / AZ ist mittig sitzend und für Dau­
erstrom­Anwendungen bis 50 A ausgelegt.

Anschluss an die Zukunft:
BKE-A / AZ Adapter 
von Hager

BKE-A / AZ
Produktinformation

Ihre Vorteile
­  einfache Zählerablesung durch mittige Montage
­  mehr Sicherheit durch höhere Dauerstrombelastbarkeit 

bis 50 A
­  einfache, sichere und schnelle eHZ Montage durch 

Stecktechnik
­  höchste Arbeitssicherheit beim Zählerwechsel (IPxxC)
­  Kein falscher Anschluss des eHZ auf der BKE möglich
­  sicherer und störungsfreier Netzbetrieb für den  

Stromnutzer
­  Zählertausch ohne Unterbrechung der Stromver­

sorgung
­ Hohe Montagefreundlichkeit: 
 ­  großzügige Verdrahtungswege hinter den 

Hutschienen
 ­ kombinierbar mit dem Hager Kabelmanagement­  
  system
 ­ Spannungsabgriff direkt aus der BKE­A / AZ hinter 
  dem eHZ Zähler und am Klemmstein möglich
 ­ vollmodularer Aufbau: Trennung und separate 
  Plombierung von Zähler und Raum für Zusatz­ 
  anwendungen (RfZ)
­  bei installiertem RfZ, ausreichend Platz für die  

Geräte des iMSys, TRE, FRE, Schaltuhren und  
weitere Steuergeräte des NB und MSB

Technische Daten
­ entspricht Produkt­ und Prüfnorm DIN VDE 0603­3­2
­  einsetzbar entsprechend TAR / VDE­AR­N 4100 und 

darüber hinaus
­  Bemessungsstrom: In = 63 A 
­  Bemessungsspannung: Un AC 400 V
­  Bemessungsanschlussvermögen am Klemmstein:  

 ­  je Stromanschluss: CU­Leitung starr von 4 ­ 25 mm² 
oder flexibel mit Aderendhülse von 4 ­ 16 mm2

 ­  je Spannungsabgriff: CU­Leitungen starr oder  
flexibel mit Aderendhülsen von 1 ­ 2,5 mm2

­  erweiterbar bei montiertem eHZ mit RfZ  
14 PLE (10+2+2) Platzeinheiten

­  RfZ für Einbaugeräte nach DIN 43880  
(Hut schienengeräte)

­  sperrbar bei montiertem oder nichtmontiertem  
eHZ mit Schloss KJ0101S und / oder der  
Sperr­ / Blindplatte KU40XXE

­  Farbe Reinweiß RAL 9010
­   H x B x T = 221 x 179 x 49 mm (Tiefe Basis ohne eHZ)
­  H x B x T = 353 x 194 x 88 mm (Tiefe mit RfZ ohne eHZ)
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BKE-A / AZ
Produktinformation

Kompatibel mit dem Kabelmanagementsystem 
Im Sinne des Systemgedankens ist der BKE­AZ kompatibel 
mit dem neuen Hager Kabelmanagementsystem – so kann 
die Verkabelung aller Smart Metering­ und Steuerungs­
Komponenten ganz bequem in „geordneten Bahnen“ 
erfolgen. Denn mit dem neuen Kabelmanagementsystem 
können die LMN­, CLS­ und WAN­Leitungen sowie auch 
die Leitungen für den Spannungsabgriff schnell, einfach und 
vor allem sicher vor der Zählertragplatte verlegt werden.  
Eine 1:n­Verdrahtung mit einem SMGW und bis zu 10 Zählern 
in einem Zählerschrank ist hiermit einfach möglich.  
Besonders praktisch: Ein Verdrahten hinter der Zählertrag­
platte ist nicht not wendig. 

Neue Bauform
Durch seine neue Bauform mit mittig sitzendem Zähler 
ermöglicht der neue BKE­A / AZ auch in alten Zähler­
schränken mit Sichtfenster eine gute Ablesbarkeit der 
Zählerwerte von außen. Außerdem verfügt der neue 
BKE­A / AZ über einen wahlweise gemessenen oder 
ungemessenen Spannungsabgriff hinter dem Zähler 
– eine Lösung, die kein anderer Hersteller bietet.

Für Dauerstrom-Anwendungen bis 50 A einsetzbar
Aufgrund der wachsenden Zahl neuer Energielösungen wie PV, Energiespeicher, Wallboxen und Ladestationen sowie 
Wärmepumpen kann es zu höheren Dauerströmen im Haushalt kommen. Neben den heutigen Standardanwendungen  
32 A und 44 A ist der neue Hager BKE­A / AZ auch dafür gerüstet, da er für Dauerstrom­Anwendungen bis 50 A eingesetzt 
werden kann. Vor allem in Bestandsanlagen, in denen aus Turnus­ oder Rollout­Gründen der Zähler getauscht werden muss, 
ist der neue Hager BKE­A / AZ daher der ideale BKE, wenn die Leistungsaufnahme der Kundenanlage nicht bekannt ist. 
Auch in alten Zähleranlagen mit Nachtspeicherheizungen ist der neue BKE die einfachste und sicherste Variante.

BKE­AZ mit RfZ 14 PLE (10+2+2) BKE­AZ im eingebauten Zustand ohne Abdeckung 
mit iMSys, Steuerbox und Kabelmanagementsystem
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BKE-A / AZ
Produktinformation

Unterbrechungsfreier Zählerwechsel
Anders als bei 3­Punkt­Zählerplätzen kann ein Zählerwechsel 
mit der BKE­A / AZ ohne vorheriges Abschalten der Anlage 
erfolgen, da die Kontakte im Adapter beim Entnehmen des 
eHZ automatisch schließen. Elektrische Geräte können 
während des Zählerwechsels somit ohne Unterbrechung 
weiterbetrieben werden.
Weiterer Vorteil des BKE­A / AZ beim Zählerwechsel: 
Smart Meter Gateway (SMGW) und Steuerbox sind im 
RfZ montiert und können dort beim Zählerwechsel auch 
verbleiben. Anders beim 3.HZ: Hier sind diese Komponenten 
im „Bauch“ des Zählers untergebracht und müssen dort 
samt Verdrahtung erst demontiert und dann im neuen Zähler 
wieder eingebaut werden.

Mehr Platz: 14 PLE (10+2+2) im RfZ 
Ein weiterer entscheidender Vorteil des BKE­AZ ist sein 
großzügig bemessener Verdrahtungsraum: Mit bis zu 14 
Platzeinheiten im separaten Raum für Zusatzanwendungen 
bietet er ausreichend Platz für die Komponenten des 
intelligenten Messsystems (iMSys). 
SMGW und Steuerbox können dort bequem oberhalb des 
Zählers montiert werden. Zudem können seitliche Räume 
für weitere Bestandteile des iMSys wie Sicherungsbox oder 
LMN­Module genutzt werden. Und nicht zuletzt bietet der 
neue BKE­AZ auch genügend Platz für Verdrahtungswege. 
Damit erweist er sich gegenüber dem 3.HZ mit nur neun PLE 
und dem beengten Verdrahtungsraum als deutlich überlegen.

Praktische Stecktechnik
Die BKE­ / eHZ Systemtechnik überzeugt mit vielen Installationsvorteilen und einer einfachen Montage: So wird der eHZ 
einfach auf die BKE gesteckt und nach unten geschoben – damit ist der Zähler betriebsbereit. Im Vergleich dazu ist der
Aufwand bei 3­Punkt­Zählerplätzen deutlich größer: Hier müssen alle Zähler Zu­ und Abgangsleitungen einzeln aufgelegt  
und verschraubt werden.

BKE­AZ im eingebauten Zustand ohne Abdeckung 
mit iMSys und Kabelmanagementsystem

BKE­AZ im eingebauten Zustand mit Abdeckung, 
eHZ und Kabelmanagementsystem

https://hager.com/de/katalog/download/product/asset/file/21DE0009_04_PIN_H_BESTUECKUNGSPAKET_SABO_WEB.PDF/
https://hager.com/de/katalog/download/product/asset/file/21DE0009_04_PIN_H_BESTUECKUNGSPAKET_SABO_WEB.PDF/
https://hager.com/de/katalog/download/product/asset/file/21DE0259_PIN_H_BKE_AZ_WEB.PDF/
https://hager.com/de/katalog/download/product/asset/file/21DE0259_PIN_H_BKE_AZ_WEB.PDF/


E
EHZ001K	 1	 16
EHZ003	 1	 16

K
KJ0101S	 10	 16
KJ0101SL	 10	 16
KJ01Z	 1	 21
KJ01Z300	 1	 21
KJ02Z	 5	 20
KJ03Z	 1	 21
KJ04Z	 10	 20
KJ05Z	 5	 20
KJ07Z	 1	 21
KJ08Z	 1	 21
KJ09Z	 1	 21
KJ10S	 5	 20
KJ10Z	 1	 21
KJ30CH15GB	 1	 20
KJ30S	 5	 20
KJ30T	 5	 20
KJ31	 1	 21
KJ31S	 1	 21
KJ31Z1	 1	 21
KJ31Z2	 1	 21
KJ37Z	 1	 21
KU11LHE	 1	 14
KU11LHZ	 1	 14
KU11OHZGB	 1	 14
KU1XKZGB	 1	 14
KU33AHE	 1	 13
KU33AHZ	 10	 13
KU33AHZGB		  13
KU33BHE	 1	 13
KU33BHZ	 1	 13
KU33GHZ	 10	 13
KU33LHE	 1	 13
KU33LHZ	 1	 13
KU33LHZGB		  13
KU3XAHE	 1	 13
KU3XAHZGB		  13
KU3XBHE	 1	 13
KU3XBHZGB		  13
KU3XO	 1	 14
KU3XZSK	 1	 14
KU40XXE	 1	 16
KU40XXZ	 1	 16
KU83CHE	 1	 12
KU83CHZ	 1	 12
KU83LHE	 1	 12
KU83LHZ	 1	 12
KU8XCHE	 1	 12
KU8XCHZ	 1	 12
KU8XGE	 1	 14
KU8XGZ	 1	 14
KU8XKE	 1	 14
KU8XKZ	 1	 14
KU9B43GBE	 1	 8
KU9B43GBZ	 1	 8
KU9B43GVE	 1	 8
KU9B43GVZ	 1	 8
KU9K10H	 1	 15
KU9K11H	 1	 15
KU9K12H	 1	 15
KU9K13H	 1	 15
KU9K43HES	 1	 15
KU9K43HW	 1	 15
KU9K46HES	 1	 15
KU9K46HW	 1	 15
KU9K73HES	 1	 15
KU9K73HW	 1	 15
KU9K76HES	 1	 15
KU9K76HW	 1	 15
KU9S10HE	 1	 6
KU9S10HZ	 10	 6
KU9S15HE	 1	 6
KU9S15HZ	 1	 6
KU9S40HE	 1	 8
KU9S40SBE	 1	 8
KU9S40SBZ	 1	 8
KU9S46GBE	 1	 8
KU9S46GBZ	 1	 8
KU9S46GVE	 1	 8
KU9S46GVZ	 1	 8
KU9S80VBE	 1	 8
KU9S80VBZ	 1	 8

T
T95A	 1	 9
T95L	 1	 9

U
U82D	 12	 9
U82E	 6	 9
U82F	 6	 9
U841	 10	 4
U84T	 1	 9
UT22B	 1	 9
UT22C	 1	 9

Z
ZU62EA	 1	 16
ZU96VNB	 1	 4
ZU98EHZ	 1	 16
ZY150RFZ	 1	 4
ZY20MS	 1	 7
ZY3N1LS	 1	 7
ZY3N1SA	 1	 6
ZY3N1SLS	 1	 7
ZY3N2LS	 1	 7
ZY3N2SA	 1	 6
ZY3N2SLS	 1	 7
ZY3R1SI	 1	 6
ZY50MS	 1	 7
ZY5N1LS	 1	 7
ZY5N1SA	 1	 6
ZY5N2LS	 1	 7
ZY5N2SA	 1	 6
ZY5R1SI	 1	 6
ZY5R2SI	 1	 7
ZZ12LMN018	 1	 5
ZZ12LMN025	 1	 5
ZZ12LMN030	 1	 5
ZZ12LMN035	 1	 5
ZZ12LMN043	 1	 5
ZZ12LMN04A	 1	 5
ZZ12LMN04P	 1	 5
ZZ12LMN100	 1	 5
ZZ12LMN500	 1	 5
ZZ12LMN999	 1	 5
ZZ45CLS023	 1	 5
ZZ45CLS035	 1	 5
ZZ45CLS050	 1	 5
ZZ45CLS100	 1	 5
ZZ45CLS200	 1	 5
ZZ45WAN040	 1	 4
ZZ45WAN100	 1	 4
ZZ45WAN150	 1	 4
ZZ45WAN200	 1	 4
ZZ45WAN2PP	 1	 4
ZZ45WAN500	 1	 4
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Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

hager.de
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