Wandleranlagen-
liste




Hinweise zu Wandleranlagen

Auswahl der erforderlichen Messeinrichtung

Leistung (RDF=1)
Absicherung (Ith)

Bemessungsstrom (InA)

Kleinwandler-
betrieb

Nur bis 125A im Aussetzbetrieb laut
DIN VDE 0603-2-2 fiir Anwendungen
nach DIN 18015 zugelassen

Aussetz- Direktmessung I messung

10 mm?

Dauer-
betrieb
(RDF=1)
10 mm?
<22 kW <30 kW

Wandleranlagen nach DIN VDE 0603-2-2 bis 1000 A nach Vorgabe des VNB
Wandleranlagen sind immer mit dem VNB abzustimmen.

Begriffe:
Ith = Nennstrom der Netz- und Anlagenseitigen Trennvorrichtung /Sicherung

Direktmessung Kleinwandlermessung Wandlermessung

InA = Vom Hersteller der Wandleranlage angegebener Wert des Stromes, der ohne Uberschreiten der festgelegten

Grenzlbertemperaturen der verschiedenen Teile der Wandleranlage unter festgelegten Bedingungen getragen werden kann

Aussetzbetrieb = Betriebsart, bei der die Belastung der Anlage einem haushaltstblichen Betrieb entspricht

Dauerbetrieb = Betriebsart, bei der die Belastungsdauer zu einem thermischen Beharrungszustand fUhrt

Bemessungsbelastungsfaktor (RDF) = (en: Rated Diversity Factor) vom Hersteller der Wandleranlage angegebener Faktor des
Bemessungsstromes, mit dem die Abgange einer Wandleranlage dauernd und gleichzeitig unter Berlcksichtigung der gegenseitigen thermischen
Einflisse belastet werden kdénnen. Fir Wandleranlagen ist ein RDF = 1 zugrunde zu legen, da der Leistungsteil als ein Stromkreis zu sehen ist.

Hinweis zu Wandleranlagen

Die hier aufgefiihrten Wandleranlagen entsprechen den normativen Vorgaben der DIN VDE 61439.
Die in der Norm aufgeflhrten Bemessungswerte flir Spannungen und Stréme missen eingehalten werden.

Bitte beachten Sie den Bemessungsbelastungsfaktor (RDF) der Schaltgeratekombination.

Folgende Betriebsbedingungen sind normativ festgeschrieben:

Umgebungstemperatur von -5°C - +40°C (24h Mittelwert nicht héher als +35°C)

(Innenraumaufstellung):

Umgebungstemperatur -25°C - +40°C (24h Mittelwert nicht hdher als +35°C)

(Freiluftaufstellung):

Luftfeuchte maximal 50% bei +40°C. Hohere Luftfeuchtewerte bei niedrigeren Temperaturen dirfen zugelassen werden.
(Innenraumaufstellung): Kondenswasserbildung sollte berticksichtigt werden.

Luftfeuchte (Freiluftaufstellung): | vortbergehend bis 100% bei max. +25°C

Verschmutzungsgrad: verschmutzungsgrad 3 bei Anlagen, die in der Industrie eingesetzt werden.

Einbau von Betriebsmitteln: Betriebsmittel missen entsprechend den Vorgaben der Hager Electro GmbH & Co. KG. so eingebaut und

verdrahtet werden, dass ihre einwandfreie Funktion nicht beeintrachtigt wird.

Bitte beachten Sie die Umgebungsgegebenheiten: Falls diese von der in der Norm angegebenen Umgebungsgegebenheiten abweicht,
kann der Anwender verpflichtet sein, angemessene MaBnahmen gegen unerwinschte elektromagnetische Stdrungen vorzunehmen.
Die Funktionsfldchen der hier aufgefiihrten Wandleranlagen entsprechen den normativen Vorgaben der DIN-VDE 0603



Ubersicht Wandlersystemschrank 1100 mm - WP Gr. 1
passendes Leistungsteil in FP73W6N-L oder
FP73W6N-R integrieren
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Ubersicht Wandlersystemschrank 1400 mm - WP Gr. 1
passendes Leistungsteil in FP93W2N-L oder
FPO93W2N-R integrieren
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Ubersicht Wandlerkomponenten 1100 mm
passendes Leistungsteil mit Messteil nach unserem
neuen Baukastenprinzip zusammensetzen

Direktanschluss Direktanschlu: L RFZ — RFZ
L 5o
. o & S o o
Direktanschluss LL, LLf 22
100A 3-pol 125A 3-pol og
[ w3 m
ol © 3 e Qg £
£z o = .
g g w
14
g%
—_—— i =0 c—
© 00O ©0© 0 -

UF31WA1
(—
NH-00

UF31W0 UF31W4 UF31W1 UF31W2 UF31W3 UF31Z1

[RARRN. .

NH-2 1 8

Ol SLS 80/ 100 A 8

+ notwendiges Zubehor
+ spezifisches Zubehor

ZB33S



Ubersicht Wandlerkomponenten 1400 mm
passendes Leistungsteil mit Messteil nach unserem
neuen Baukastenprinzip zusammensetzen
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:hager

VNB Zuordnung

EVUName

Wandleranlagenvarianten
spezifisches Zubehor siehe Seite 11

Besonderheiten

ahrtal-werke GmbH

A020.31, A021.31

Alliander Netz Heinsberg GmbH

AVU Netz GmbH

Bad Honnef AG

AB10.21, A620.21, AB30.21, A510.21, A520.21

BEW Netze GmbH

A110.41, A111.41, A120.41, A121.41, A130.41,
A131.41, A010.41, A011.41, A020.41, A021.41

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG

A110.41, A111.41, A120.41, A121.41, A130.41,
A131.41, A010.41, A011.41, A020.41, A021.41

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH

A910.01, A911.01

Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH

A010.41, A011.41, A020.41, A021.41

Bonn-Netz GmbH

A770.01, A780.01, A781.01

Dortmunder Netz GmbH

A730.41, AB20.41

ELE Verteilnetz GmbH

AB10.32, A620.32, A630.32, A510.32, A520.32,
A140.31, A141.31, A150.31, A151.31, A160.31,
A161.31, A050.31, A051.31, A0B0.31, A061.31

bei 3-Punktbefestigung die
Wandlerprifklemme 12-polig
beistellen

Elektrizitatsgenossenschaft Oesterweg e.G.

Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH

A760.91, A761.91, A762.91

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH

A530.21, A540.21

Wandlerprtfklemme URTK-
BEN beistellen

Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG

A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

A530.21, A540.21

ENERVIE Vernetzt GmbH A710.01, A720.11
enwor - energie & wasser vor ort GmbH A010.21, A011.21, A020.21, A021.21
EWR GmbH A020.21, A021.21 Wandlerpriifklemme durch

WAGO 8001-001/K013-5221
/000-100 bauseits ersetzen

Gemeindewerke Grefrath GmbH

Gemeindewerke NUmbrecht GmbH

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Gemeindewerke Steinhagen GmbH

FP73W7N

Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH

A610.31, A620.31, A630.31, A510.31, A520.31

GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bénen-Bergkamen

A530.31, A540.31

Hertener Stadtwerke GmbH

AB10.41, A620.41, A630.41, A510.41, A520.41,
A110.41, A111.41, A120.41, A121.41, A130.41,
A131.41, A010.41, A0O11.41, A020.41, A021.41

Innogy Netze (TAB NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH)

A010.51, A011.51, A020.51, A021.51

Innogy Netze (TAB Stadtwerke Kamp Lintfort)

A110.31, A111.31, A120.31, A121.31, A130.31,
A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31

Wechselplatte bereitstellen
bei 3-Punkt Befestigung
die Prufklemmme beistellen

Westnetz

AB610.32, AB20.32, A630.32, A510.32, A520.32,
A140.31, A141.31, A150.31, A151.31, A160.31,
A161.31, A050.31, A051.31, A060.31, A061.31

bei 3-Punktbefestigung die
Wandlerprifklemme 12-polig
beistellen

LEITUNGSPARTNER GmbH

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

MEGA Monheimer Elektrizitats- und Gasversorgung GmbH

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

muUnsterNetz GmbH

AB30.21, A510.21, A520.21

Netze Duisburg GmbH

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Netzgesellschaft Ahlen mbH

A510.41, A520.41

Netzgesellschaft Dusseldorf moH

A010.81, A011.81, A020.81, A021.81

Netzgesellschaft Gltersloh mbH

A750.51, A751.51, A752.51, A753.51

Netzgesellschaft Libbecke mbH

A110.41, A111.41, A120.41, A121.41, A130.41,
A131.41, A010.41, A011.41, A020.41, A021.41

NEW Netz GmbH

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH

A010.51, A011.51, A020.51, A021.51

Oberhausener Netzgesellschaft mbH

A110.31, A111.31, A120.31, A121.31, A130.31,
A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31

KurzschluBleistungsbegrenzer
beistellen

Regionetz GmbH

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Bergneustadt/ Reichshof/ Morsbach)

A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Dinslaken)

A110.31, A110.31, A120.31, A121.31, A130.31,
A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31

Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Dormagen)

A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Engelskirchen)

A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Gummersbach)

A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Leverkusen)

A110.31, A110.31, A120.31, A121.31, A130.31,
A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31

Wechselplatte beistellen

Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Moers/ Neukirchen-Viuyn)

A110.31, A110.31, A120.31, A121.31, A130.31,
A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31,

Wechselplatte beistellen

Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Overath)

A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Rheinische Netzgesellschaft (Bereich Wiehl)

A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Rheinische NETZGesellschaft mbH

A110.21, A110.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH

Technische Anderungen vorbehalten



VNB Zuordnung

:hager

EVUName Wandleranlagenvarianten Besonderheiten
spezifisches Zubehor siehe Seite 11
Stadtwerke Ahaus GmbH A510.21, A520.21

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

A910.01, A911.01

Stadtwerke Bochum Netz GmbH

A725.21

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Stadtwerke Bramsche GmbH

Stadtwerke Briihl GmbH

A010.31, A011.31, A020.31, A021.31

Stadtwerke Coesfeld GmbH

Stadtwerke Detmold GmbH

A910.01, A911.01

Stadtwerke Dilmen GmbH

AB10.21, A620.21, AB30.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Emmerich GmbH

Stadtwerke Emsdetten GmbH

A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21

Stadtwerke Erkrath GmbH

A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Stadtwerke Frondenberg GmbH

AB30.21, A520.21

Stadtwerke Geldern Netz GmbH

A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Stadtwerke Georgsmarienhltte Netz GmbH

A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Stadtwerke Goch GmbH

Stadtwerke Greven GmbH

Stadtwerke Gronau GmbH

AB10.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Haltern am See GmbH

A610.21, A620.21, AB30.21, A510.21, A520.21

Wandlerprifklemme und
geeichte Wandler beistellen

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

AB610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

Stadtwerke Herne AG

Stadtwerke Hilden GmbH

A010.31, A011.31, A020.31, A021.31

Stadtwerke Iserlohn GmbH

A510.01, A520.01

Wandlerprifklemme URTK-
BEN beistellen

Stadtwerke Julich GmbH

Stadtwerke Kempen GmbH

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Stadtwerke Kleve GmbH

Stadtwerke Lemgo GmbH

A910.01, A911.01

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG

A910.01, A911.01

Stadtwerke Lippstadt GmbH

AB10.31, A620.31, A630.31, A510.31, A520.31

Stadtwerke Linen GmbH

AB10.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Menden GmbH

AB610.21, AB20.21, A630.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Nettetal GmbH

Stadtwerke Neuwied GmbH

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Stadtwerke Ochtrup

AB10.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Stadtwerke Ostmunsterland GmbH & Co. KG

AB10.21, A620.21, AB30.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Radevormwald GmbH

Stadtwerke Ratingen GmbH

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Stadtwerke Rhede GmbH

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Stadtwerke Schwerte GmbH

A730.81, AB20.41

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Stadtwerke Soest GmbH

A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Steinfurt GmbH

AB10.21, A620.21, AB30.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Troisdorf GmbH

Stadtwerke Unna GmbH

AB10.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Velbert GmbH

A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Stadtwerke Versmold GmbH

AB10.21, A620.21, AB30.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH

A910.01, A911.01

Stadtwerke Warburg GmbH

A610.21, A620.21, A630.21, A510.21, A520.21

Stadtwerke Werl GmbH

A760.91, A761.91, A762.91

Stadtwerke Witten GmbH

A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

SWB Netz GmbH

FP73W7N

SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH

A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

SWO Netz GmbH

A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

Wechselplatte beistellen

SWS Netze Solingen GmbH

A030.31, A031.31, A040.31, A041.31

SWV Regional GmbH

T.W.O. Technische Werke Osning GmbH

A110.31, A111.31, A120.31, A121.31, A130.31,
A131.31, A010.31, A011.31, A020.31, A021.31,

Wandlerschrank ohne
DoppelschlieBung

Veolia Industriepark Deutschland GmbH

Westfalen Weser Netz (Bereich Borgentreich)

A910.01, A911.01

WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH

A110.21, A111.21, A120.21, A121.21, A130.21,
A131.21, A010.21, A011.21, A020.21, A021.21

WSW Netz GmbH A740.11 Leistungsteil ohne
Verdrahtung
8 Technische Anderungen vorbehalten



. hager Referenzen
Referenz Bezeichnung Seite
FP52Z0N WandlerMessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, IP44, SK2, 800mm 12
FP52Z1N WandlerMessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, IP44, SK2, 800mm 13
FT53W0 WandlerMessSchrank flir ZWP Gr.3, IP54, SK2, 800mm 14
P13WAN WandlerMessSchrank ftir ZWP Gr.3, IP44, SK2, 800mm 15
FP73W6N-L  Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, IP44, SK2, 1100mm 16
FP73W6N-R  Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, P44, SK2, 1100mm 17
FP94WON Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.3, bis 200(250)A, 1P44, SK2, 1400mm 18
FP93W2N-L  Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, P44, SK2, 1400mm 19
FP93W2N-R Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, P44, SK2, 1400mm 20
FP73W10N-L Wandler+MessSchrank nach TAB Westnetz fur ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, IP44, SK2, 1100mm 21
FP73W10N-R Wandler+MessSchrank nach TAB Westnetz fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, IP44, SK2, 1100mm 22
FP93W15N-L Wandler+MessSchrank nach TAB Westnetz fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, P44, SK2, 1400mm 23
FP93W15N-R Wandler+MessSchrank nach TAB Westnetz fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, P44, SK2, 1400mm 24
UF31W0 Wandler-Feld, NH2 bis 200(250)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1100 mm 25
UF31W1 Wandler-Feld, NH-00 bis 100(125)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1100 mm 26
UF31W4 Wandler-Feld, fur SLS bis 80(100)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1100 mm 27
UF51W5 Wandler-Feld, NH-00 bis 125(160)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm 28
UF51W6 Wandler-Feld, NH-1 bis 200(250)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm 29
UF51W9 Wandler-Feld, NH2 bis 200(250)A, Montageplatte, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm 30
UF51W12 Wandler-Feld, NH2 bis 200(250)A, CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm 31
UF51W17 Wandler-Feld, NH-00 bis 125(160)A, Montageplatte, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm 32
UF51W18 Wandler-Feld, NH-1 bis 200(250)A, Montageplatte, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm 33
UF31W2 Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 1 Z&hlerplatz 3-Punkt, RfZ, SaS 5-polig, 1100 mm 34
UF31Z1 Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 1 Z&hlerplatz 3-Punkt, RfZ, SaS 5-polig, 1100 mm 35
UF31W3 Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 1 Zahlerplatz 3-Punkt, APZ, SaS 5-polig, 1100 mm 36
UF51W16 Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 2 Zahlerplatze 3-Punkt, SaS 5-polig, 1400 mm 37
UF51W20 Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 1 Zahlerplatz 3-Punkt, RfZ, SaS 5-polig, 1400 mm 38
UF51W19 Mess-Feld, Wandlerzusatzraum, 1 Zahlerplatz 3-Punkt, APZ, SaS 5-polig, 1400 mm 39
A010 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 41
AO011 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 42
A020 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 43
A021 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 44
A030 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 45
A031 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 46
A040 Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 47
A041 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 48
A110 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 49
A111 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 50
A120 Wandler+MessSchrank ftir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 51
A121 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 52
A130 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 53
A131 Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 54
A510 Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 55
A520 Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 56
A530 Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt, NH-00 125(160)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 57
A540 Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt, NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 58
A610 Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 59
A620 Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 60
A630 Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 61
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Referenzen . hager

Referenz Bezeichnung Seite
A710.01 Enervie - Wandler+MessSchrank, 2 Z&hlerplatze 3-Punkt, NH-1 160(200)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 62
A720.11 Enervie - Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerpldtze 3-Punkt, NH-1 200(250)A, Cu-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 63
A725.21 Stadtwerke Bochum Netz - Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt, NH-2 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 64
A730.41 DONetz - Wandler+MessSchrank, 1 Z&hlerplatz 3-Punkt, NH-1 200(250)A, Cu-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 65
A740.11 WSW Wuppertal Schrank NH-2 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 66
A750.51 Netzgesellschaft Giitersloh - Wandler+MessSchrank fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 67
A751.51 Netzgesellschaft Giitersloh - Wandler+MessSchrank fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 68
A752.51 Netzgesellschaft Giitersloh - Wandler+MessSchrank fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, Sa$S 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 69
A753.51 Netzgesellschaft Giitersloh - Wandler+MessSchrank fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, Sa$S 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 70
A760.91 Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Z&hlerplatze 3-Punkt, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 71
A761.91 Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 72
A762.91 Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Z&hlerplatze 3-Punkt, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 73
A770.01 Systemkomponenten WandlerMessSchrank fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, IP44, SK2, 800mm 74
FP73W7N Wandleranlagenvarianten Stadtwerke Bielefeld - Wandler+MessSchrank fir ZWP, NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 75
A910.01 Wandleranlagenvarianten WWN Wandler+MessSchrank fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-2 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 76
A911.01 Wandleranlagenvarianten WWN Wandler+MessSchrank fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-2 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 77
A780.01 Wandleranlagenvarianten Bonn Netze Wandler+ Messschrank incl. ZWP Gr. 1/2 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 78
A781.31 Wandleranlagenvarianten Bonn Netze Wandler+ Messschrank incl. ZWP Gr. 1/2 NH-1 200(250)A, CU Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 79
A050.31 Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fiir ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 80
A051.31 Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fiir ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, P44, SK2, 1400mm 81
A060.31 Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fiir ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 82
A061.31 Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fir ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm 83
A140.31 Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fiir ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 84
A141.31 Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fur ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 85
A150.31 Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fir ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 86
A151.31 Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fiir ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 87
A160.31 Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fiir ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 88
A161.31 Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fiir ZWP Gr. 1 oder Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm 89
WPV1 Komplettfeld mit Kuppelschalter und NA-Schutz zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 100A 90
WPV2 Komplettfeld mit Kuppelschalter und NA-Schutz zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 200A 91
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Ubersicht und Funktionsweise
VNB-spezifisches Zubehor

Beispiel Kennung spezifisches Zubehor
A540.21
.01 kein Zubehér
1x ZB53S
1x UF51W18
1x UF51W19
1x UF51W20 -11 BICAGUIN
notwendiges Zubehor
2% ZM15F .21 1x ZY51TH1
1x SP801Z 1x Y13FL
1x U84LU
5x K96W
1x ZY5N2LS -31 X VASEL
2x ZZ45WAN2PP
1x ZZ45WAN100 1x Y13FL
-32 1x LU503
spezifisches Zubehor
1x ZY51T1
1x Y13FL 1x Y13FL
41 1x ZY51T2
1x NQN306
1x Y13FL
1x ZY51T2
51 1x MM507N
Bestellinformation optionales Zubehor 4x K96A
1 x SPA701Z / SPA801Z / SPA811Z 1x ZY51T2
(SDje nach Bemsugsstom) — 52 4x K96A
e - 1x Y13FL
SPA700Z TNC @, 160A 1x MM506N
SPA701Z TNS/TT Q
1x ZZ45ZPH6
SPA800Z TNC 1x ZY51T2
@ @ .81 4x K96A
SPA801Z TNS/TT 1x Y1 3FL
Vorsicherung der Einspeisung 1x NQN310
(z.B. HAK) = 315 A
LAl
1 x US21B2

SPA810Z TNC ‘@— 315A .9 1 1 x U84A
@ 1 x LOOM

SPA811Z TNS/TT

1 x U84LU (Kabelaufspleiskasten)
(ab Einspeisequerschnitt Cu 95 mm? : 1 x U84S4 + 1 x ZM45S fiir Einspeisekasten seitlich)
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Systemkomponenten
WandlerMessSchrank fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, IP44, SK2, 800mm :hager

FP52Z0N

genauen Aufbau der Wandleranlagen

im Vorfeld mit dem VNB klren Technische Eigenschaften
Montageart Aufputz / Aufbau
& G Trennvorrichtung NAR -

! - Anschlussart -

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Wandlerprifklemme 10-polig

J || | ||| I Mechanische Eigenschaften
lle

HxBxT 800 mm x 500 mm x 205 mm
Beistellung der Zahlerwechselplatte Schutzart P44
muss bauseits erfolgen IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tdren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3
Turdffnungswinkel 120°

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke -

Sammelschienenabstand -

Ausflhrung Sammelschiene -

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom -

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse Schutzklasse |l
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -

StoBstromfestigkeit -

Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw -

Bestellinformation
1x Wandler- und Messschrank, univ.N, 800x550x205mm, ohne Wechselplatte 1.236,70 € FP52Z0N
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:hager WandlerMessSchrank fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1

Systemkomponenten
/2, 1P44, SK2, 800mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Sicherung NAR -
Anschlussart -
Zylindersicherung, 10x38 mm,

Spannungspfadsicherung

3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Sicherung AAR -
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 800 mm x 500 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschlu
Turéffnungswinkel 120°

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke -

Sammelschienenabstand -

Ausflhrung Sammelschiene -

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom -

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse Schutzklasse |l
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -

StoBstromfestigkeit -

Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit low -

FP52Z1N

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

| -

Wandlerpriifklemme 10-polig

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Bestellinformation

1x  Wandlermessschr,Univ.N,800x550x205mm, Priifkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte

1.296,80 € FP52Z1N

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023
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Systemkomponenten
WandlerMessSchrank fiir ZWP Gr.3, IP54, SK2, 800mm :hager

FTS53WO0

genauen Aufbau der Wandleranlagen ) i
im Vorfeld mit dem VNB kldren e e

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR -

! - Anschlussart -

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 3
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Wandlerprifklemme 10-polig

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 800 mm x 800 mm x 275 mm
Beistellung der Zahlerwechselplatte Schutzart IP54
muss bauseits erfolgen IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 10
RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tdren 1

TurschlieBungstyp -

Turéffnungswinkel 120°

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke -

Sammelschienenabstand -

Ausflhrung Sammelschiene -

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom -

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse Schutzklasse |l
Isolationsspannung -
StoBspannungsfestigkeit 6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -

StoBstromfestigkeit -

Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw -

Bestellinformation
1x Wandler- und Messschrank, universN, IP54, SKII, 800 x 800 x 275 mm auf Anfrage FT53W0
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Systemkomponenten

:hager WandlerMessSchrank fiir ZWP Gr.3, IP44, SK2, 800mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart -

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 3
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

=

HxBxT 800 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschlu
Turdffnungswinkel 120°

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke -

Sammelschienenabstand -

Ausflhrung Sammelschiene -

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform -

Nennstrom -

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse Schutzklasse |l

Isolationsspannung 600 V

StoBspannungsfestigkeit -

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -

StoBstromfestigkeit -

Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw -

P13WAN

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

| -

Wandlerprifklemme 10-polig

—

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Bestellinformation
1x Wandlermessschrank, universN, I1P44, 800 x 800 x 205 mm 1.568,80 € P13WAN
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Systemkomponenten Wandler+MessSchrank
fur ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, IP44, SK2, 1100mm :hager

FP73W6N-L

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

x =

Wandlerpriifklemme 10-polig

Beistellung der Zéhlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart -

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tdren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mmx 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation

1x Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, fur ZWT Gr1/2, Feld LINKS leer. 2.710,00 € FP73W6N-L
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Systemkomponenten Wandler+MessSchrank
:hager fiur ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, IP44, SK2, 1100mm

FP73WGN-R
. . genauen Aufbau der Wandleranlagen
U LsE L Sl fa e im Vorfeld mit dem VNB Klaren

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR - i n

Anschlussart - ‘ -

Spannungspfadsicherung - |

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR -

B 8
Umgebungstemperatur 20°C Wandlerpriifklemme 10-polig
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschlu
Turéffnungswinkel - Beistellung der Zahlerwechselplatte
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm muss bauseits erfolgen
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation

1x Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, fur ZWT Gr1/2, Feld RECHTS leer 2.710,00€ FP73W6N-R
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Systemkomponenten Wandler+MessSchrank
fir ZWP Gr.3, bis 200(250)A, IP44, SK2, 1400mm :hager

FP94WON

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

Wandlerpriifklemme 10-polig

RFZ

Beistellung der Zéhlerwechselplatte

muss bauseits erfolgen

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 3
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 1050 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tdren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3
Turdffnungswinkel 120°
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation

1x Wandlerschrank, universN, 1400 x 1050 x 205 mm, ohne Wechselplatte

3.320,10 € FP94WON

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023



Systemkomponenten Wandler+MessSchrank
:hager fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, P44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart -

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschlu
Turdffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

FPO93W2N-L

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

]

Wandlerpriifklemme 10-polig

l_.

Wandler-
zusatzraum

RFZ

[

APZ

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Bestellinformation

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte

3.062,20 €

FP93W2N-L

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023
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Systemkomponenten Wandler+MessSchrank
fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, P44, SK2, 1400mm :hager

FPO93W2N-R

genauen Aufbau der Wandleranlagen

im Vorfeld mit dem VNB klaren

[ ]

| =

Wandlerprifklemme 10-polig

]
-

Wandler-
zusatzraum

RFZ |

Beistellung der Zéhlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart -

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tdren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mmx 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte 3.062,20 € FP93W2N-R

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023



Systemkomponenten Wandler+MessSchrank nach TAB Westnetz
:hager fiur ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, 1P44, SK2, 1100mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart -
Zylindersicherung, 10x38 mm,

Spannungspfadsicherung

3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschlu
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit low 10 KA

FP73W10N-L

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

=

Wandlerpriifklemme 10-polig

ele[e

l_.

Wandler-
zusatzraum

RFZ

]

Beistellung der Zéhlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Bestellinformation

2.769,60 € FP73W10N-L

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links fir UF31Wxx

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023

21



Systemkomponenten Wandler+MessSchrank nach TAB Westnetz
fir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 100(125)A, 1P44, SK2, 1100mm :hager

FP73W10N-R

genauen Aufbau der Wandleranlagen

im Vorfeld mit dem VNB klaren

[

x =

Wandlerpriifklemme 10-polig

Beistellung der Zéhlerwechselplatte

muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart -
Zylindersicherung, 10x38 mm,

Spannungspfadsicherung

3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tdren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12mmx 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation

1x Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,recht fir UF31Wxx 2.769,60 € FP73W10N-R

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023



Systemkomponenten Wandler+MessSchrank nach TAB Westnetz
:hager fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, P44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart -
Zylindersicherung, 10x38 mm,

Spannungspfadsicherung

3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschlu
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit low 10 KA

FP93W15N-L

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

Wandlerpriifklemme 10-polig

coccoco eSS

islelelolslele] | ® | © | &

e o B

Wandlerzusatzraum
bei FP93W2N-L/R

.

RFZ

]

PD
Typ1 2

Platzvor-
haltung

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Bestellinformation

3.1569,60 € FP93W15N-L

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N, RfZ und APZ, links leer, ohne Wechselplatte

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023
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Systemkomponenten Wandler+MessSchrank nach TAB Westnetz
fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, bis 200(250)A, P44, SK2, 1400mm :hager

FP93W15N-R

genauen Aufbau der Wandleranlagen

im Vorfeld mit dem VNB klaren

]

—

Wandlerpriifklemme 10-polig

RFZ

Wandler-
zusatzraum

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart -
Zylindersicherung, 10x38 mm,

Spannungspfadsicherung

3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tdren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12mmx 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation

1x Wandler- und Messschr,Univ.N, RfZ und APZ, rechts leer, ohne Wechselplatte

3.169,60 € FP93W15N-R

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023



Systemkomponenten Wandler-Feld, NH2 bis 200(250)A,
:hager CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1100 mm

Technische Eigenschaften

Montageart integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme -
Anzahl TSG-Platze -

Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A

Umgebungstemperatur -

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1050 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart -
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache -

Anzahl Turen -

TurschlieBungstyp _

Turdffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse -
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

UF31WO

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

Tl

Direktanschluss

Bestellinformation

1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NH2 SUT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A

2.590,40 €

UF31W0

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023
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Systemkomponenten Wandler-Feld, NH-00 bis 100(125)A,
CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1100 mm :hager

UF31W1

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Direktanschluss

Technische Eigenschaften

Montageart integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme -
Anzahl TSG-Platze -

Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 125 A

Umgebungstemperatur -

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1050 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart -
IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3
Oberflache -

Anzahl Turen -

TurschlieBungstyp -

Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mmx 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse -
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation

1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NHOO SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A 1.788,40 € UF31W1

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023



Systemkomponenten Wandler-Feld, flr SLS bis 80(100)A,
:hager CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1100 mm

. . genauen Aufbau der Wandleranlagen
U LsE L Sl fa e im Vorfeld mit dem VNB Klaren

Montageart integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR flr SLS-Schalter vorbereitet
Anschlussart Sammelschiene Direktanschluss

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme -
Anzahl TSG-Platze -

Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A

Umgebungstemperatur -

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1050 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart -
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache - SLS80/100 A |3

Anzahl Turen -

TurschlieBungstyp _

Turdffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 80 A

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse -
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation

1x Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm fir SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm 1.238,20 € UF31W4

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023 27



Systemkomponenten Wandler-Feld, NH-00 bis 125(160)A,
CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm :hager

UF51W5

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Montageart integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Direktanschluss Ausflhrung Wandlerprifklemme -

[°1 [9 &

Anzahl Zahlerplatze -

R

Zahleraufnahme -
'}%‘.OI e Anzahl TSG-Platze -
160A 3-pol Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160 A

Umgebungstemperatur -

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1350 mm x 250 mm x 165 mm
VNB-Wandler Schutzart -
IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3
Oberflache -

Anzahl Turen -

TurschlieBungstyp -
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mmx 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse -
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm 2.426,40 € UF51W5
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Systemkomponenten Wandler-Feld, NH-1 bis 200(250)A,
:hager CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm

. . genauen Aufbau der Wandleranlagen
U LsE L Sl fa e im Vorfeld mit dem VNB Klaren

Montageart integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme -
Anzahl TSG-Platze -

Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A

Umgebungstemperatur -

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1350 mm x 250 mm x 165 mm

Schutzart - VNB-Wandler
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit -

RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3

Oberflache -

Anzahl Tiren - —
TurschlieBungstyp - UF51W6
Turdffnungswinkel -

Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt _
Nennspannung 230/400 V

Netzform TN-S

Nennstrom 200 A

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse -

Isolationsspannung 400 V

StoBspannungsfestigkeit 6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -

StoBstromfestigkeit 25 kA

Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.241,80 € UF51W6
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Systemkomponenten Wandler-Feld, NH2 bis 200(250)A,
Montageplatte, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm :hager

UF51W9

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Technische Eigenschaften

Montageart integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme -
Anzahl TSG-Platze -

Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A

Direktanschluss

Umgebungstemperatur -

250A 3-pol

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

11

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart -
IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit -
VNB-Wandleg RAL Farbe RAL 9010 - ReinweiB
Oberflache -

Anzahl Turen -

UF51W9

TurschlieBungstyp -

| Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
IREINE Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
NHf2 [ 9 P

keine Verdrahtung des Wandlerfeldes enthalten
Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse -
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation
1x  Wandler-Feld, universN, <250A, Ina160A, IP30, SKII, Zug NH2, 1350 x 250 x 165 mm 2.519,10 € UF51W9
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Systemkomponenten Wandler-Feld, NH2 bis 200(250)A,
:hager CU-Laschen, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm

. . genauen Aufbau der Wandleranlagen
U LsE L Sl fa e im Vorfeld mit dem VNB Klaren

Montageart integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme -
Anzahl TSG-Platze -

Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A

Umgebungstemperatur -

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

TR

HxBxT 1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart - VNB-Wandler
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache -

Anzahl Turen -

TurschlieBungstyp - UF51W12

Turdffnungswinkel - |
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm IRl
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt el ['il
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse -
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation

1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.688,50 € UF51W12
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Systemkomponenten Wandler-Feld, NH-00 bis 125(160)A,
Montageplatte, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm :hager

UF51W17

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Montageart integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Direktanschluss Ausflhrung Wandlerprifklemme -

o] [0 [o1
o g

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme -

e, . Anzahl TSG-Platze -
ol Tol Tol

160A 3-pol Zahlerwechselplatte -

Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160A

T

Umgebungstemperatur -

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

VNB-Wandler
= HxBxT 1350 mm x 250 mm x 165 mm
Fl Schutzart -
IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil3
Oberflache -

Anzahl Turen -

UF51W17 TurschlieBungstyp -
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mmx 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 125 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse -
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation
1x Wandlerfeld, UniversN, NAR NHOO-SLT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch.160A 1.788,40 € UF51W17
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Systemkomponenten Wandler-Feld, NH-1 bis 200(250)A,
:hager Montageplatte, Lasttrennschalter, SaS 5-polig, 1400 mm

. . genauen Aufbau der Wandleranlagen
U LsE L Sl fa e im Vorfeld mit dem VNB Klaren

Montageart integrier-/einbaubar
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Direktanschluss l

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme -
Anzahl TSG-Platze -

o

O
Zahlerwechselplatte - 250A 3-pol

Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A

Umgebungstemperatur -

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

VNB-Wandler
HxBxT 1350 mm x 250 mm x 165 mm =
Schutzart - 1
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache -
Anzahl Ttiren - —
TurschlieBungstyp - UF51W18
Turdffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt _
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse -
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA
Bestellinformation
1x  Wandler-Feld universN, 160/250A, NAR Sas-40mm NH1SLT, AAR Lasttrennsch.1350mm 1.788,40 € UF51W18
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Systemkomponenten Mess-Feld, Wandlerzusatzraum,
1 Zahlerplatz 3-Punkt, RfZ, SaS 5-polig, 1100 mm thager

UF31W2

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Technische Eigenschaften

Montageart integrier-/einbaubar

% Trennvorrichtung NAR -
]j RFZ Anschlussart Sammelschiene
5. Spannungspfadsicherung -

S Ex: % 0 Ausflhrung Wandlerprifklemme -
> :‘E’ Anzahl Zahlerplatze 1

E 5 Zahleraufnahme 3-Punkt System
€2 . Anzahl TSG-Platze 0

= Zahlerwechselplatte -

@ Trennvorrichtung AAR -
o lo)
Umgebungstemperatur -
Geeignet fur AuBengebrauch Nein
[ e
_
I- Mechanische Eigenschaften
[ —
UF31W2 HxBxT 1050 mm x 250 mm x 165 mm
i - . Schutzart -
1 IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit -
il - I RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3
Oberflache -

Anzahl Turen -

TurschlieBungstyp -

Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mmx 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom -

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse -
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm 418,30 € UF31W2
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Systemkomponenten Mess-Feld, Wandlerzusatzraum,
:hager 1 Z&hlerplatz 3-Punkt, RfZ, SaS 5-polig, 1100 mm

Technische Eigenschaften

Montageart integrier-/einbaubar

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart -

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 0
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur -
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1050 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart -
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache -

Anzahl Turen -

TurschlieBungstyp _

Turdffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke -

Sammelschienenabstand -
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom -

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse -
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

UF31Z1

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

% RFZ

®
ol

o

I!

| I
i ursiz1 T

Bestellinformation

1x  Wandlermessfeld,Univ.N,RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ

415,20 € UF31Z1
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Systemkomponenten Mess-Feld, Wandlerzusatzraum,
1 Zahlerplatz 3-Punkt, APZ, SaS 5-polig, 1100 mm :hager

UF31W3

genauen Aufbau der Wandleranlagen ) i
im Vorfeld mit dem VNB kldren e e

Montageart integrier-/einbaubar

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze -

w Zahleraufnahme 3-Punkt System

== Anzahl TSG-Platze 1
12

é 5 Zahlerwechselplatte -

3;15 Trennvorrichtung AAR -
K:ia)
o -

Umgebungstemperatur -

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1050 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart -
IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3
Oberflache -

Anzahl Turen -

TurschlieBungstyp -

Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mmx 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom -

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse -
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP-300mm, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, APZ-300mm, 1050mm 459,40 € UF31W3
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Systemkomponenten Mess-Feld, Wandlerzusatzraum,
:hager 2 Zahlerplatze 3-Punkt, SaS 5-polig, 1400 mm

Technische Eigenschaften

Montageart integrier-/einbaubar

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart -

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3- Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur -
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart -
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache -

Anzahl Turen -

TurschlieBungstyp _

Turdffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom -

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse -
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

UF51W16

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

’l . .‘
o O
2
o
<
509 8
oS lel F

<]

%

o

VNB-Energiezéhler
Wandlermessung
——

Wandlerzusatzraum
fiir VNB-Priifklemmleiste

Bestellinformation

1x  Wandlermessfeld, universN, 2 Zahlerplatze, 1350 mm

610,10 €

UF51W16
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Systemkomponenten Mess-Feld, Wandlerzusatzraum,
1 Zahlerplatz 3-Punkt, RfZ, SaS 5-polig, 1400 mm thager

UF51W20

genauen Aufbau der Wandleranlagen ) i
im Vorfeld mit dem VNB kldren e e

Montageart integrier-/einbaubar

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

ny)
=
N

Ausflhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 1

Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 0

Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR -

S
o

(oder Platz fir MODEM
/ DFU bzw. TSG / FRE)

VNB-Energiezahler
Wandlermessung

—

Umgebungstemperatur -

Geeignet fir AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

o
o

HxBxT 1350 mm x 250 mm x 165 mm

Wandlerzusatzraum Schutzart -

fur VNB-Priifklemmleiste

IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3
Oberflache -
Anzahl Tdren -

TurschlieBungstyp -

Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mmx 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom -

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse -
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm 524,50 € UF51W20
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Systemkomponenten Mess-Feld, Wandlerzusatzraum,
:hager 1 Zahlerplatz 3-Punkt, APZ, SaS 5-polig, 1400 mm

Technische Eigenschaften

Montageart integrier-/einbaubar

Trennvorrichtung NAR -

Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 0
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur -
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1350 mm x 250 mm x 165 mm
Schutzart -
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit -
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache -

Anzahl Turen -

TurschlieBungstyp _

Turdffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom -

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse -
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

UF51W19

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

Platz fir MODEM
/ DFU bzw. TSG / FRE

o

Zusatzraum

Bestellinformation

496,70 € UF51W19

1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm
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Systemkomponenten

Zubehor

:hager

KIT, Vorsicherung Sekundarkreis Wandler

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
KIT, Vorsicherung Sekundérkreis Wandler 1 HO020 133,90 € ZY51T1
Verdrahtungssatz Spannungspfad Wandler
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Verdrahtungssatz Spannungspfad Wandler 1 HO020 111,10 € ZY51T2
KIT Spannungspfadsicherung D02 + 3xNSGAF6U 4.0 + Sekundérverdrahtung 4xHO7V-K 2.5
+ 6xHO7V-K 4.0
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
KIT Spannungspfadsicherung D02 + 3XNSGAFoU 4.0 1 H020 202,90 € ZY51T3
+ Sekundérverdrahtung 4xHO7V-K 2.5 + 6xHO7V-K 4.0
Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA B-Charakteristik 6A 3 Module
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA B-Charakteristik 6A 3 Module 1 H201 173,30 € NQN306
NQN306
Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA B-Charakteristik 10A 3 Module
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA B-Charakteristik 10A 3 Module 1 H201 162,60 € NQN310
NQN310
Wandlermessleitungssatz 3xNSGAFo6U 4.0 + 1xHO7V-K 2.5 + 6xHO7V-K 4.0
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Wandlermessleitungssatz SXNSGAFOU 4.0 + 1xHO7V-K 2.5 + 6xHO7V-K 4.0 1 H106 299,60 € Y13FL
Y13FL
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
:hager Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, Sa$S 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A010.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

e .
fol Tol Tol

160A 3-pol

]

Direktanschluss
[c1 [6] [a1
[+ .

Wandlerpriifklemme 10-polig

.

Wandlerzusatzraum
VNB-Wandiler bei FPO3W2N-L/R

RFZ

UF51W5

PD
Typ1 2

APZ

Platzvor-
haltung

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x  Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte

3.062,20€  FP93W2N-L

1x  Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm 2.426,40 € UF51W5
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhthe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm3-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96wW

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fir WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm s

hager

AO11.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

]

=

Direktanschluss
[c1 61 [
ng .

e .
ol Tol Tol

160A 3-pol

VNB-Wandler

Wandlerzusatzraum

RFZ

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

NHOO Sicherungslasttrennschalter

Trennvorrichtung NAR

Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte 3.062,20 € FP93W2N-R
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm 2.426,40 € UF51W5
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 156,20 € us4LU
7x Sammelschienenklemme 16mm?2-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € Ko6W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausflihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ldnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
:hager Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A020.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

]

Wandlerpriifklemme 10-polig

VNB-Wandler

Wandlerzusatzraum

RFZ

UF51W6

APZ

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus
1x  Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte

3.062,20€  FP93W2N-L

1x  Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.241,80 € UF51W6
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhthe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm3-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96wW

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm :hager

A021.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Montageart Aufputz / Aufbau
i Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

| =

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

1 HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Wandrzusatzraum ({1 VNB-WWandler Schutzart P44
RFZ - IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
— Oberflache pulverbeschichtet
j OraTwe Anzahl Turen 2
o D:i:l TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
: APZ Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x 5 mm
il Sammelschienenabstand 40 mm
L _ Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Beistellung der Zahlerwechselplatte
+ SpeZifiSCheS ZUbehor Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte 3.062,20 €  FP93W2N-R
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.241,80 € UF51W6
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 156,20 € us4LU
7x Sammelschienenklemme 16mm?2-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausflihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, LAnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
:hager Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 125 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A030.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

T

e .
fol Tol Tol

160A 3-pol
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Direktanschluss
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Wandlerpriifklemme 10-polig

VNB-Wandler | |15 =* Taypy T

Wandlerzusatzraum

RFZ

UF51W17

PD
Typ1 2

Platzvor-
haltung

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x  Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte

3.062,20€  FP93W2N-L

1x  Wandlerfeld, UniversN, NAR NHOO-SLT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch.160A 1.788,40 € UF51W17
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung RfZ,fur Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm3-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96wW

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fir WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, Montageplatte, SaS 5-polig, P44, SK2, 1400mm s

hager

A031.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren
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Direktanschluss
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1

Wandlerpriifklemme 10-polig

VNB-Wandler

Wandlerzusatzraum

RFZ

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

NHOO Sicherungslasttrennschalter

Trennvorrichtung NAR

Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 125 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte 3.062,20 € FP93W2N-R
1x  Wandlerfeld, UniversN, NAR NHOO-SLT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch.160A 1.788,40 € UF51W17
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung RfZ,fir Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 156,20 € us4LU
7x Sammelschienenklemme 16mm?2-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € Ko6W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausflihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ldnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
:hager Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A040.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

]

250A 3-pol

T

Wandlerpriifklemme 10-polig

VNB-Wandler | 1= s

Wandlerzusatzraum

RFZ

UF51W18

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus
1x  Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte

3.062,20€  FP93W2N-L

1x  Wandler-Feld universN, 160/250A, NAR Sas-40mm NH1SLT, AAR Lasttrennsch.1350mm 1.788,40 € UF51W18
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung RfZ,fur Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm3-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96wW

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fir WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm s

hager

A041.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

]

=

250A 3-pol

1

Wandlerpriifklemme 10-polig

VNB-Wandler

Wandlerzusatzraum

RFZ

UF51W18

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

NH1 Sicherungslasttrennschalter

Trennvorrichtung NAR

Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

+ SpeZifiSCheS ZUbehor Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus
1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte 3.062,20 € FP93W2N-R
1x  Wandler-Feld universN, 160/250A, NAR Sas-40mm NH1SLT, AAR Lasttrennsch.1350mm 1.788,40 € UF51W18
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung RfZ,fir Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 156,20 € us4LU
7x Sammelschienenklemme 16mm?2-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € Ko6W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausflihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ldnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
chager cr. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR SLS 80/ 100A
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A110.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

=

|

Direktanschluss

100A 3-pol

© 00O

Wandlerprifklemme 10-polig

UF31W4

o]
sPD
Typ1+2

S| stS¢halter

SLS80/100 A

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x  Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, fir ZWT Gr1/2, Feld LINKS leer.

2.710,00 € FP73W6N-L

1x  Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm fur SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm 1.238,20 € UF31W4
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 80A fir Sammelschiene QuickConnect 416,20 € HTS380C
1x Bestlickungspaket flr Spgsversorgung RfZ,fir Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm?2-50mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 6,90 € K96D

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fir WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
Gr. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm

:hager

A111.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

[

Direktanschluss

=

100A 3-pol

© 00O

Wandlerprifklemme 10-polig

UF31W4

L L
-\J

FITY

SLS80/100 A

Beistellung der Zéhlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR SLS 80/ 100A
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 1

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x  Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, fur ZWT Gr1/2, Feld RECHTS leer 2.710,00 €  FP73W6N-R
1x  Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm fiir SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm 1.238,20 € UF31W4
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 80A fir Sammelschiene QuickConnect 416,20 € HTS380C
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung RfZ,flr Bauhéhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm?2-50mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fiir Cu-Leiter 6,90 € K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausflihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, LAnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
chager acr. 1/2, sLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR SLS 80/ 100A
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A120.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

=
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Direktanschluss

100A 3-pol

© 00O

Wandlerprifklemme 10-polig

UF31W4

o]
sPD
Typ1+2

S| stS¢halter

SLS80/100 A

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x  Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, fir ZWT Gr1/2, Feld LINKS leer.

2.710,00 € FP73W6N-L

1x  Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm fur SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm 1.238,20 € UF31W4
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 100A fir Sammelschiene QuickConnect 427,20 € HTS390C
1x Bestlickungspaket flr Spgsversorgung RfZ,fir Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm?2-50mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 6,90 € K96D

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fir WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
Gr. 1/2, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm s

hager

A121.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

[

Direktanschluss

=

100A 3-pol

© 00O

Wandlerprifklemme 10-polig

UF31W4

L L
-\J

FITY

SLS80/100 A

Beistellung der Zéhlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR SLS 80/ 100A
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 1

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x  Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, fur ZWT Gr1/2, Feld RECHTS leer 2.710,00 €  FP73W6N-R
1x  Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm fiir SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm 1.238,20 € UF31W4
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 100A fur Sammelschiene QuickConnect 427,20 € HTS390C
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung RfZ,flr Bauhéhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm?2-50mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fiir Cu-Leiter 6,90 € K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausflihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, LAnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
:hager Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A130.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

Direktanschluss ‘
[
125A 3-pol
© 0 ©
ve Wandlerprifklemme 10-polig
{ECD
UF31W1

NH-00

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x  Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, fir ZWT Gr1/2, Feld LINKS leer.

2.710,00 € FP73W6N-L

1x  Wandlerfeld, UniversN, NAR NHOO SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A 1.788,40 € UF31W1
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung RfZ,fur Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4LuU
5x Sammelschienenklemme 25mm?-70mm? bei 12x5mm, 25mm?2-50mm? bei 12x10mm, Cu-Leiter 7,60 € K96F

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fir WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023

53



Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank fur ZWP Gr.1 oder
Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm =

hager

A131.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

‘ ! Direktanschluss
[
125A 3-pol
© © O
Wandlerprifklemme 10-polig be
UF31W1
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NH-00

Beistellung der Zéhlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

NHOO Sicherungslasttrennschalter

Trennvorrichtung NAR

Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 1

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x  Wandler-u.Messschrank, universN, 1100x800x205mm, fur ZWT Gr1/2, Feld RECHTS leer 2.710,00 €  FP73W6N-R
1x  Wandlerfeld, UniversN, NAR NHOO SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A 1.788,40 € UF31W1
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung RfZ,fir Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 156,20 € us4LU
5x Sammelschienenklemme 25mm?2-70mm? bei 12x5mm, 25mm?3-50mm? bei 12x10mm, Cu-Leiter 7,60 € K96F
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausflihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, LAnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
54 Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023



Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt,
:hager NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung -

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A510.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen

im Vorfeld mit dem VNB klaren
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+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x Z&hlerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse I, 324 Platzeinheiten 1.088,70 € ZB53S
1x  Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm 2.426,40 € UF51W5
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm 524,50 € UF51W20
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm 496,70 € UF51W19
2x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x Bestlickungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € uUs4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm?-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96W

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, 1P20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt,
NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

:hager

A520.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
: Anschlussart Sammelschiene
B I Spannungspfadsicherung -
RFZ |, Ausflhrung Wandlerprifklemme -
1 APZ Anzahl Z&hlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
S5 o Anzahl TSG-Platze 1
- o & u
ollles o => o Zahlerwechselplatte -
é 2|Il=2 g& Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
5 5E 2z
(L 22
o g ko g e o
€2 o) 82 o2 2 Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen

TurschlieBungstyp

ofio O
Mechanische Eigenschaften
HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
VNB-Wandler _ Wandlerzusatzraum
fr VNE : Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
— Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl TU 2
UF51W6 UF5TWA9 nzant furen

Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke

12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand

40 mm

+ spezifisches Zubehor

Ausflhrung Sammelschiene

Elektrische Eigenschaften

Kupfer unbehandelt

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus
1x  Zahlerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse II, 324 Platzeinheiten 1.088,70 € ZB53S
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.241,80 € UF51W6
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm 524,50 € UF51W20
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm 496,70 € UF51W19
2x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x Bestlckungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 128,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € uUs4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm?-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, flr Cu-Leiter 7,70 € Koe6w
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, L&nge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt,
:hager NH-00 125(160)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

A530.XX
. . genauen Aufbau der Wandleranlagen
U LsE L Sl fa e im Vorfeld mit dem VNB Klaren

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung - i I
Ausfuhrung Wandlerprifklemme - RFZ 8
Anzahl Zahlerplatze 1 1 Diglk‘a%?m%lss - APZ
Zahleraufnahme 3-Punkt System 5 o -
Anzahl TSG-Platze 1 -8 . S5 m”
. [l 2 N af [
Zahlerwechselplatte - d Tol Tol Tol o Zolllgx o ss o
- ® S w
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160A 1604 3-pal _g RS 88
5 B& 2%
. S8 |||22 22
. EHEEE E
Umgebungstemperatur 20 °C — EE AN ela 2
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

olo o

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm e

Schutzart P44 far VNB-Pri i

IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09

RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei

Oberflache pulverbeschichtet

Anzahl Tdren 2 B UF51W17 OF5TWie
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

: : + spezifisches Zubehor

Nennspannung 230/400 V

Netzform TN-S

Nennstrom 125 A

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse Schutzklasse |l

Isolationsspannung 400 V

StoBspannungsfestigkeit 6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -

StoBstromfestigkeit 25 kA

Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x Z&hlerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse I, 324 Platzeinheiten 1.088,70 € ZB53S
1x  Wandlerfeld, UniversN, NAR NHOO-SLT 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch.160A 1.788,40 € UF51W17
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm 524,50 € UF51W20
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm 496,70 € UF51W19
2x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x Bestlickungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € uUs4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm?-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, 1P20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt,
NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm :hager

A540.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen

im Vorfeld mit dem VNB kléren Technische Eigenschaften
Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
: Anschlussart Sammelschiene
u I Spannungspfadsicherung -
¢ RFZ |, Ausflhrung Wandlerprifklemme -
Direktanschluss [ &+ APZ Anzahl Zahlerplatze 1
& - - Zahleraufnahme 3-Punkt System
- [N L =z o Anzahl TSG-Platze 1
od 0 N o & u
lT—ioF 1o 1o o Bolflox oo sS o Zahlerwechselplatte -
250A 3-pol g511129 a3 "

882k Sk Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 260 A

5 BZ 2%

[ 25

= [ so g e o
L €2 o) 82 BN Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein
[=C ?_] — ?_J
H H H H Anzahl der Verteilerreinen -
ofjo O

VNB-Wandler Mechanische Eigenschaften
] R HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
3| forvne P : Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
— Oberflache pulverbeschichtet
UF51W18 UF51WA9 Anzahl Turen 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
_ Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

+ spezifisches Zubehor

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA
Besteht aus
1x  Zahlerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse II, 324 Platzeinheiten 1.088,70 € ZB53S
1x  Wandler-Feld universN, 160/250A, NAR Sas-40mm NH1SLT, AAR Lasttrennsch.1350mm 1.788,40 € UF51W18
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm 524,50 € UF51W20
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm 496,70 € UF51W19
2x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x Bestlckungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 128,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € uUs4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm?-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, flr Cu-Leiter 7,70 € Koe6w
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, L&nge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze
chager 3-punkt, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44. SK2, 1100mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR SLS 80/ 100A
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung -

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A610.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

RFZ ___RFZ W

Wandlermessung

R Wandlerzusatzraum
+| flr VNB-Prii

UF31Z1

=

UF31W4

i

SLS80/100 A

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x Za&hlerschrank, univers Z, 1100x800x205 mm, Schutzklasse II, 252 Platzeinheiten 912,90 € ZB33S
1x  Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm fur SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm 1.238,20 € UF31W4
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm 418,30 € UF31W2
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP-300mm, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, APZ-300mm, 1050mm 459,40 € UF31W3
2x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 80A fir Sammelschiene QuickConnect 416,20 € HTS380C
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
5x Sammelschienenklemme 10mm?2-50mm?, fiir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 6,90 € K96D

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, 1P20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze
3-Punkt, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm :hager

A620.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

RFZ ___RFZ W

VNB-Energiezéhler
Wandlermessung

R Wandlerzusatzraum
+| fir VNB-Prii

N SLS 80/100 A

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR SLS 80/ 100A
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x  Zahlerschrank, univers Z, 1100x800x205 mm, Schutzklasse II, 252 Platzeinheiten 912,90 € ZB33S
1x  Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm fiir SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm 1.238,20 € UF31W4
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm 418,30 € UF31W2
1x  Wandlermessfeld,Univ.N,RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ 415,20 € UF31Z1
2x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 100A fiir Sammelschiene QuickConnect 427,20 € HTS390C
1x Bestlckungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
5x Sammelschienenklemme 10mm?2-50mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fiir Cu-Leiter 6,90 € K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, L&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt,
:hager NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung -

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A630.XX

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

RFZ ___RFZ W

VNB-Energiezéhler
Wandlermessung

Wandlerzusatzraum
B-Pr

UF31Z1

=

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x Za&hlerschrank, univers Z, 1100x800x205 mm, Schutzklasse II, 252 Platzeinheiten 912,90 € ZB33S
1x  Wandlerfeld, UniversN, NAR NHOO SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A 1.788,40 € UF31W1
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm 418,30 € UF31W2
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP-300mm, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, APZ-300mm, 1050mm 459,40 € UF31W3
2x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x Bestlickungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € uUs4LuU
5x Sammelschienenklemme 25mm?2-70mm? bei 12x5mm, 25mm?-50mm? bei 12x10mm, Cu-Leiter 7,60 € K96F

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Enervie - Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze
3-Punkt, NH-1 160(200)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm :hager

A710.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

T

= M

MODEM / DFU

Platz fiir

O
250A 3-pol o

VNB-Wandler

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung D01 (auf Blockwandler integriert)
Ausflhrung Wandlerprifklemme -
Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 550 mm x 205 mm
Schutzart P44
VN Prohalate IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
— Oberflache pulverbeschichtet
UF51W18 Anzahl Turen 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x 5 mm
| ! Sammelschienenabstand 40 mm
S| _ Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

+ spezifisches Zubehor _ :
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse -
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x  Zahlerschrank, univers Z, 1400x550x205 mm, Schutzklasse II, 216 Platzeinheiten 791,30 € ZB52S
1x  Wandler-Feld universN, 160/250A, NAR Sas-40mm NH1SLT, AAR Lasttrennsch.1350mm 1.788,40 € UF51W18
1x  Wandlermessfeld, universN, 2 Zahlerplatze, 1350 mm 610,10 € UF51W16
2x Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene 4,90 € UzZo1B4
2x Isolierstlick, universN, einfach, flr Hutschienen und Aufbaubligel, 2 Stiick 8,70 € uUzooz2
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4Lu
7x  Sammelschienenklemme 16mm?2-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fiir Cu-Leiter 7,70 € Ko6W
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Wandleranlagenvarianten Enervie - Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze
:hager 3-Punkt, NH-1 200(250)A, Cu-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung DO1-dreipolig
Ausfuhrung Wandlerprifklemme -
Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 550 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse -
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

A720.11

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

= W

MODEM / DFU

Platz fir

VNB-Wandler

Wandlerzusatzraum
fiir VNB-Priifklemmleiste

UF51W6

+ spezifisches Zubehor

1x Z&hlerschrank, univers Z, 1400x550x205 mm, Schutzklasse I, 216 Platzeinheiten 791,30 € ZB52S
1x  Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.241,80 € UF51W6
1x  Wandlermessfeld, universN, 2 Zahlerplatze, 1350 mm 610,10 € UF51W16
2x Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene 4,90 € uUzo1B4
2x Isoliersttick, universN, einfach, fir Hutschienen und Aufbaubugel, 2 Stlick 8,70 € Uzooz2
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x  Haubenturm-Erhéhung der Einbautiefe um 15mm, universN, 4 Stlick 6,50 € UZ05A1
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € uUs4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm?-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96W
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Wandleranlagenvarianten Stadtwerke Bochum Netz - Wandler+MessSchrank, 2
Zahlerplatze 3-Punkt, NH-2 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

:hager

A725.21

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

E dil
e
a
<
8lle | ApPz
= e F be

o

o
e

Platz fir MODEM
/DFU bzw. TSG / FRE

|
|

|

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung DO1 - 3-polig

Ausflhrung Wandlerprifklemme

Anzahl Zahlerplatze

1

Zahleraufnahme

3-Punkt System

Anzahl TSG-Plétze

1

Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen

[ 00O

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm

Zusatzraum

VNB-Wandler |:

Wandlerzusatzraum
fiir VNB-Prii i

T

—T

T alle
UF51W12 _' UF51W16 UF51W19

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

Schutzart

P44

IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit

09

RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2

TurschlieBungstyp

Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke

12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand

40 mm

Ausflhrung Sammelschiene

Elektrische Eigenschaften

Kupfer unbehandelt

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse -
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

1x  Zahlerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse II, 324 Platzeinheiten 1.088,70 € ZB53S
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.688,50 € UF51W12
1x  Wandlermessfeld, universN, 2 Zahlerplatze, 1350 mm 610,10 € UF51W16
1x Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene 4,90 € UzZo1B4
1x Isolierstiick, universN, einfach, fir Hutschienen und Aufbaublgel, 2 Stlck 8,70 € uUzooz2
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm 496,70 € UF51W19
1x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x  Bestlckungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4LU
7x  Sammelschienenklemme 16mm?-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, flr Cu-Leiter 7,70 € Koew
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, L&nge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
1x  Wandlerzubehdr, universN, Wandlermessleitungssatz 299,60 € Y13FL
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Wandleranlagenvarianten DONetz - Wandler+MessSchrank, 1 Zahlerplatz
:hager 3-Punkt, NH-1 200(250)A, Cu-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung MCB 3-polig B 6A, 25kA
Ausfuhrung Wandlerprifklemme -
Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 550 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse -
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A730.41

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

Platz fir MODEM
/ DFU bzw. TSG / FRE

VNB-Wandler

Zusatzraum

UF51W6

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x Z&hlerschrank, univers Z, 1400x550x205 mm, Schutzklasse I, 216 Platzeinheiten 791,30 € ZB52S
1x  Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.241,80 € UF51W6
1x Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm 496,70 € UF51W19
1x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.5687,80 € SPA811Z
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhthe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x  Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 166,20 € us4Lu
7x  Sammelschienenklemme 16mm?2-120mm?, fiir Sammelschienen 12x5mm, fiir Cu-Leiter 7,70 € K96wW

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfihrung 180° fur WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ldénge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten WSW Wuppertal Schrank
NH-2 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm :hager

A740.11

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Direktanschluss
O O lo)

B . RFZ
L o) O O
250A 3-pol —

1T

VNB-Wandler ‘

UF51W9

I

NHE-2 E,Z

Beistellung des Mess-Schrankes sowie der Zahlerwechsel-
platte erfolgt durch den Verteilungsnetzbetreiber

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung DO1 3-polig 16 A

Ausflhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 3
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x  Zahlerschrank, univers Z, 1400x550x205 mm, Schutzklasse II, 216 Platzeinheiten 791,30 € ZB52S
1x  Wandler-Feld, universN, <250A, Ina160A, IP30, SKIl, Zug NH2, 1350 x 250 x 165 mm 2519,10 € UF51W9
1x  Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 5 x RfZ und APZ oben, 1350 mm 604,50 € ZH55SAR2
1x  Sammelschienenverbinder, univ.Z, Feld/Feld, ungl. Niveau, 5-p, CU 12x5mm, 250A 184,20 € ZM15H
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung RfZ,fir Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4Lu
7x  Sammelschienenklemme 16mm?2-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fiir Cu-Leiter 7,70 € Ko6W
2x  RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfihrung 180° fur WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, LAnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Netzgesellschaft Gtersloh - Wandler+MessSchrank fiir ZWP
:hager Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Motorschutzschalter 3-polig, 1.6-2.5 A
Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600 / 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A750.51

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

]
~ |

Direktanschluss || E
[ol o] [ol

jcH .
of Tof [of
160A 3-pol

j@@@jil-‘ ‘o

Wandlerpriifklemme 10-polig E

Wandler-
VNB-Wandler |45 zysatzraum

RFZ

UF51W5

APZ

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x  Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte

3.062,20€  FP93W2N-L

1x  Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm 2.426,40 € UF51W5
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung RfZ,fur Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm3-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96wW

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fir WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Netzgesellschaft Gitersloh - Wandler+MessSchrank fir ZWP
Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm =

hager

A751.51

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Direktanschluss || E
[ol |o] lol

TP .
[of Tal Tof

160A 3-pol

Wandlerpriifklemme 10-polig E

Wandler- ;
VNB-Wandler zusatzraum £ .
1 RFzZ
UF51W5
III . APZ
NH-00 .-l

Beistellung der Zéhlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+

spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

NHOO Sicherungslasttrennschalter

Trennvorrichtung NAR

Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung Motorschutzschalter 3-polig, 1.6-2.5 A

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-plig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte 3.062,20 € FP93W2N-R
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm 2.426,40 € UF51W5
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung RfZ,fir Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 156,20 € us4LU
7x Sammelschienenklemme 16mm?2-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € Ko6W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausflihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ldnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Netzgesellschaft Gtersloh - Wandler+MessSchrank fiir ZWP
:hager Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Motorschutzschalter 3-polig, 1.6-2.5 A
Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600 / 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A752.51

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

Wandlerprifklemme 10-polig

Wandler-

zusatzraum ||| VNB-Wandler

RFZ | =

UF51W6

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus
1x  Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, LINKS, ohne Wechselplatte

3.062,20€  FP93W2N-L

1x  Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.241,80 € UF51W6
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung RfZ,fir Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm3-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96wW

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Netzgesellschaft Gitersloh - Wandler+MessSchrank fir ZWP
Gr.1 oder Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, P44, SK2, 1400mm :hager

A753.51

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Montageart Aufputz / Aufbau

ﬁ Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
‘ ! Anschlussart Sammelschiene

al | ol Spannungspfadsicherung Motorschutzschalter 3-polig, 1.6-2.5 A

i Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

: Anzahl Zahlerplétze -

. Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte

Anzahl TSG-Plétze -

Zéhlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2

'i Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
{ Wandlerpriifklemme 10-polig Umgebungstemperatur 20°C

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

: . Z\Lljasra‘?zlf;m VNB-Wandler HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
: i : Schutzart IP44
RFZ 5 ‘ IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
- RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
UF51WE Anzahl Turen 2
o I TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
: APZ Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x 5 mm
il Sammelschienenabstand 40 mm
L S _ Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Beistellung der Zéhlerwechselplatte
+ spezifisches Zubehor Nennspannung 280/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x Wandler-und Messschr, universN, 1400x 800x205 mm, RECHTS, ohne Wechselplatte 3.062,20 €  FP93W2N-R
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.241,80 € UF51W6
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung RfZ,fir Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 156,20 € us4LU
7x Sammelschienenklemme 16mm?2-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausflihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, LAnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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:hager

Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt,
NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung NH-00 Unterteil 6 A
Ausfuhrung Wandlerprifklemme -
Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A760.91

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

VNB-Energiezéhler

Platz fiir MODEM
/DFU bzw. TSG / FRE

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x Zahlerschrank, univers Z, 1100x800x205 mm, Schutzklasse II, 252 Platzeinheiten 912,90 € ZB33S
1x  Wandlerfeld, UniversN, NAR NHOO SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A 1.788,40 € UF31W1
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm 418,30 € UF31W2
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP-300mm, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, APZ-300mm, 1050mm 459,40 € UF31W3
2x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x Bestlickungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € uUs4LuU
5x Sammelschienenklemme 25mm?2-70mm? bei 12x5mm, 25mm?-50mm? bei 12x10mm, Cu-Leiter 7,60 € K96F
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt,
NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

:hager

A761.91

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
H : Anschlussart Sammelschiene
B B I Spannungspfadsicherung NH-00 Unterteil 6 A
RFZ . Ausflhrung Wandlerprifklemme -
Direktanschluss APZ Anzahl Z&hlerplatze 1
[l [0 & B
bl : Zahleraufnahme 3-Punkt System
b = i Anzahl TSG-Platze 1
[l 2 - o & x
ol Tol Tol o Bo|llex o sS o Zahlerwechselplatte -
160A 3-pol 5511129 3 -
Y 2 v; g »; Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
25|22 58
22|02 N7
€2 o) 82 o2 2 Umgebungstemperatur 20°C
- Geeignet fur AuBengebrauch Nein
= [:> <:J [:} (:J 9 9
| H H H Anzahl der Verteilerreinen -
ofio O
i Mechanische Eigenschaften
HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
VNB-Wandler
Zusatzraum Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl T 2
UF51W5 UF51W20 neel tren
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
@
5 Turéffnungswinkel -
® Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus
1x  Zahlerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse I, 324 Platzeinheiten 1.088,70 € ZB53S
1x  Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm 2.426,40 € UF51W5
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm 524,50 € UF51W20
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm 496,70 € UF51W19
2x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x Bestlckungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm?-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € Koew
2x  RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Lange 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
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Wandleranlagenvarianten Wandler+MessSchrank, 2 Zahlerplatze 3-Punkt,
:hager NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung NH-00 Unterteil 6 A
Ausflihrung Wandlerprifklemme -
Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Plétze 1
Zahlerwechselplatte -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fUr AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu
Turdffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A762.91

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

| VNB-Wandler

RFZ 1 apz

o

/ DFU bzw. TSG / FRE)
o >
9

e —————

® ———

(oder Platz fur MODEM
/DFU bzw. TSG / FRE

VNB-Energiezéhler
Wandlermessung
Platz fir MODEM

Zusatzraum

UF51W6 il UF51W20

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x Z&hlerschrank, univers Z, 1400x800x205 mm, Schutzklasse I, 324 Platzeinheiten 1.088,70 € ZB53S
1x  Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.241,80 € UF51W6
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm 524,50 € UF51W20
1x  Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,APZ-300mm, 1350mm 496,70 € UF51W19
2x  Sammelschienenverbinder, Feld/Feld, universZ, 5-polig, CU 12x5mm, 250A 34,30 € ZM15F
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x Bestlickungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € uUs4LuU
7x  Sammelschienenklemme 16mm?-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96W

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZ45WAN100
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Systemkomponenten
WandlerMessSchrank fiir ZWP Gr.1 oder Gr. 1/2, IP44, SK2, 800mm :hager

A770.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Montageart Aufputz / Aufbau
G 5 Trennvorrichtung NAR NH-2 Sicherungslasttrennschalter
! - Anschlussart Sammelschiene

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 13-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Wandlerprifklemme 13-polig

J || | ||| I Mechanische Eigenschaften
lle

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Beistellung der Zahlerwechselplatte Schutzart P44
muss bauseits erfolgen IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
+ spezifisches Zubehar RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tdren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3
Turéffnungswinkel 120°
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation
1x  Wandler- und Messschrank, universN, IP44, SKII, 800 x 550 x 205 mm, Preis auf 900003587
Anfrage
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Wandleranlagenvarianten Stadtwerke Bielefeld - Wandler+MessSchrank
:hager fiir ZWP, NH-1 200(250)A, Montageplatte, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR NH-1 Sicherungsunterteil

Anschlussart -

Motorschutzschalter 3-polig,
1-1.6 A + MCB 3-polig B 6 A, 6kA

Wandlerprifklemme 14-polig

Spannungspfadsicherung

Ausfluhrung Wandlerprifklemme

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte Deppe E800/550 - nicht enthalten
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turdffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12mmx 10 mm
Sammelschienenabstand 40 mm

Ausfuihrung Sammelschiene -

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit -
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 13 kA

FP73W7N

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

b o =

Platz fir Lasttrenn-
schalter als Freischalt-
stelle je nach
Bemessungsstrom

o

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

Ggf. Fur Freischaltstelle der Kundenanlage hinzubestellen:
125A : 1 x UD21B5 + 1 x HAE312

160A: 1 x UK21R1 + 1 x HA352 + 2 x HZ033

250A: 1 xUK21S1 + 1 x HA354 + 2 x HZ034

+ spezifisches Zubehor

Bestellinformation

1x  Wandlerschrank, universN, IP44, SKII, 1100 x 800 x 205 mm,

4.120,10 € FP73W7N
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Wandleranlagenvarianten WWN Wandler+MessSchrank fiir ZWP Gr.1 oder
Gr. 1/2, NH-2 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm :hager

A910.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

I "
= | -
. APZ
(e

RfZ “
H Wandlerprifklemme 10-polig

e H .
VNB-Wandler 3 S| M
. P #
. - g
L o) Ol O
250A 3-pol

! NH-2

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH-2 Sicherungsunterteil
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung DO1-10A
Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation

1x  Wandler-und Messschr,Univ.N, NAR NH2SUTL,AAR Lasttr.250A,RECHTS, ohne Wechselpl. 6.303,80 € FP93W8N-R

1x  Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 30x10x170mm, verzinnt. 3 Stlick im Set

1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A

1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer

214,10 € UM30v4
1.587,80 € SPA811Z
156,20 € us4Lu

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023



Wandleranlagenvarianten WWN Wandler+MessSchrank fiir ZWP Gr.1 oder
:hager Gr. 1/2, NH-2 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

A911.01
. . genauen Aufbau der Wandleranlagen
U LsE L Sl fa e im Vorfeld mit dem VNB Klaren

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR NH-2 Sicherungsunterteil ﬁ -

Anschlussart Sammelschiene ‘ - i D:i:l

Spannungspfadsicherung D01 -10A |

Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig ' APZ

Anzahl Zahlerplatze - 4

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte

Anzahl TSG-Platze - , ]

Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2

Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A

Umgebungstemperatur 20 °C °°

Geeignet fir AuBengebrauch Nein “ ——

Anzahl der Verteilerreihen - RfZ
Wandlerpriifklemme 10-polig

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Beistellung der Zahlerwechselplatte

Elektrische Eigenschaften muss bauseits erfolgen

Nennspannung 230/400 V + spezifisches Zubehor
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V / 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation

1x  Wandler-und Messschr,Univ.N, NAR NH2SUTL,AAR Lasttr.250A,LINKS, ohne Wechselpl. 6.303,80 € FP93WS8N-L
1x  Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 30x10x170mm, verzinnt. 3 Stlick im Set 214,10 € UM30v4
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 156,20 € Us4LU

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023 77



Wandleranlagenvarianten Bonn Netze Wandler+ Messschrank incl. ZWP Gr. 1/2
oder Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm :hager

A780.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Direktanschluss
[ol o] [ol

5

ol .
fol Tol Tol

160A 3-pol

L —

E Wandlerpriifklemme 13-polig

VNB-Wandler

UF51W5

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH-00 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Sicherungsreihenklemme
Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 13-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel 120°
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 125 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr,Univ.N,NAR Sas-Syst, APZ, RfZ, ZP 300mm, m Prifkl. und ZWT 3.5675,80 € FP93W12N-L

1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm

2.426,40 € UF51W5
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Wandleranlagenvarianten Bonn Netze Wandler+ Messschrank incl. ZWP Gr. 1/2
:hager NH-1 200(250)A, CU Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH-1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Sicherungsreihenklemme
Ausfuhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 13-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel 120°
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A781.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

]

|:l—l

W —

Wandlerpriifklemme 13-polig

.

VNB-Wandler

UF51W6

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr,Univ.N,NAR Sas-Syst, APZ, RfZ, ZP 300mm, m Prufkl. und ZWT

3.5675,80 € FP93W12N-L

1x  Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm

3.241,80 € UF51W6
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Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fur ZWP Gr. 1 oder
Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm s

hager

A050.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Direktanschluss

S e

e .
fol Tol Tol

[0l [6 &

160A 3-pol
Wandlerprifklemme 10-polig
o ®|D| B
O © ©O
o} e ||
ERCEeme B Tagy T
UNB-Wandier {i ‘e
RFZ
UF51W5 B
. APZ

Beis
mus

tellung der Zahlerwechselplatte
s bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Zylindersicherung, 10x38 mm,
3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflihrung Sammelschiene

Elektrische Eigenschaften

Kupfer unbehandelt

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x Wandler- und Messschr,Univ.N, RfZ und APZ, links leer, ohne Wechselplatte 3.159,50 € FP93W15N-L
1x  Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm 2.426,40 € UF51W5
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlckungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 156,20 € us4LU
7x  Sammelschienenklemme 16mm?-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, flr Cu-Leiter 7,70 € K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, L&nge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
1x  Wandlerzubehdr, universN, Wandlermessleitungssatz 299,60 € Y13FI
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Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fir ZWP Gr. 1 oder
:hager Gr. 1/2, NH-00 125(160)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

A051.31
. . genauen Aufbau der Wandleranlagen
U LsE L Sl fa e im Vorfeld mit dem VNB Klaren

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter i
Anschlussart Sammelschiene ‘ !
Spannungspfadsicherung Zylindersicherung, 1OX%8AT$ I
Ausfiihrung Wandlerpriifklemme Wandlerr_)l_rggls\l;gr;i ;tg_ggg? Di’r%lkta’%Tcr?L;Jlss
Anzahl Z&hlerplétze - = -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte - R
Anzahl TSG-Plétze - [ forTar T
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2 1604 3-pol
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 160 A

Wandlerpriifklemme 10-polig
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm Wandiorzusazraum [ VB~ Wandler
Schutzart P44 RFZ |
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09

RAL Farbe RAL 9010 - ReinweiB

Oberflache pulverbeschichtet

Anzahl Turen 2 i D:i:l

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel - . APZ

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x 5 mm il

Sammelschienenabstand 40 mm L

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 128 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA
1x  Wandler- und Messschr,Univ.N, RfZ und APZ, rechts leer, ohne Wechselplatte 3.159,50 € FP93W15N-R
1x Wandler-Feld, universN, bis 125 A, 1-feldig, 1350 mm 2.426,40 € UF51W5
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhthe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4Lu
7x  Sammelschienenklemme 16mm?-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, P20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
1x Wandlerzubehdr, universN, Wandlermessleitungssatz 299,60 € Y13FI
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Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fur ZWP Gr. 1 oder
Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm s

hager

A060.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Wandlerprifklemme 10-polig
o} e ||
VNB-Wandler Wandlerzusatzraum
RFZ
—
UF51W6 d D

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Zylindersicherung, 10x38 mm,
3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflihrung Sammelschiene

Elektrische Eigenschaften

Kupfer unbehandelt

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

1x Wandler- und Messschr,Univ.N, RfZ und APZ, links leer, ohne Wechselplatte 3.1569,50 € FP93W15N-L
1x Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.241,80 € UF51W6
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhdhe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 156,20 € us4LU
7x Sammelschienenklemme 16mm?2-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96W
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfliihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ4A5WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fir WAN-Anwendung, Farbe blau, LAnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
1x  Wandlerzubehdr, universN, Wandlermessleitungssatz 299,60 € Y13FI
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Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fir ZWP Gr. 1 oder
:hager Gr. 1/2, NH-1 200(250)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1400mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Zylindersicherung, 10x38 mm,
3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - ReinweiB
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

A061.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

Wandlerprifklemme 10-polig

RFZ

Wandlerzusatzraum

VNB-Wandler

UF51W6

Beistellung der Zahlerwechselplatte

muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N, RfZ und APZ, rechts leer, ohne Wechselplatte

3.1569,60 € FP93W15N-R

1x  Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm 3.241,80 € UF51W6
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung APZ/RfZ, f. Bauhthe 1400mm, LS 6A im NAR 123,50 € ZY5N2LS
1x  Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4Lu
7x  Sammelschienenklemme 16mm?3-120mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 7,70 € K96W

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZA4A5SWAN100

1x  Wandlerzubehdr, universN, Wandlermessleitungssatz

299,60 € Y13FI
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Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fur ZWP Gr. 1 oder
Gr. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm

:hager

A140.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

=

Direktanschluss

1

100A 3-pol

© oo Wandlerprifklemme 10-polig

.I‘u-.

UF31W4

s|sis¢halt .[

SLS80/100 A

Beistellung der Zéhlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR SLS 80
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Zylindersicherung, 10x38 mm,
3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 1

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 63 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ links fir UF31Wxx

2.769,60 € FP73W10N-L

1x  Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm fur SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm 1.238,20 € UF31W4
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 80A fur Sammelschiene QuickConnect 416,20 € HTS380C
1x Bestlckungspaket fir Spgsversorgung RfZ,fur Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm?2-50mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fiir Cu-Leiter 6,90 € K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ45WAN2PP
1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, L&nge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
1x  Wandlerzubehdr, universN, Wandlermessleitungssatz 299,60 € Y13FI
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Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fir ZWP Gr. 1 oder
chager ar. 1/2, SLS 63(80)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR SLS 80
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Zylindersicherung, 10x38 mm,
3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - ReinweiB
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 63 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A141.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

- Direktanschluss

100A 3-pol

© 00O

Wandlerpriifklemme 10-polig

o} ol EYEIE)

UF31W4

ulld
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SLS80/100 A

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus
1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,recht fir UF31Wxx

2.769,60 € FP73W10N-R

1x  Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm fur SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm 1.238,20 € UF31W4
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 80A fiir Sammelschiene QuickConnect 416,20 € HTS380C
1x  Bestlckungspaket fiir Spgsversorgung RfZ,fir Bauhéhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm?2-50mm?, fiir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 6,90 € K96D

2x  RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfihrung 180° fur WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZA4A5SWAN100

1x  Wandlerzubehor, universN, Wandlermessleitungssatz

299,60 € Y13FI
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Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fur ZWP Gr. 1 oder
Gr. 1/2, SLS 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm s

hager

A150.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

=

Direktanschluss

1

100A 3-pol

©0Q©

Wandlerprifklemme 10-polig

.I‘u-.

UF31W4

s|sis¢halt .[

SLS80/100 A

Beistellung der Zéhlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR SLS 100
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Zylindersicherung, 10x38 mm,
3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 1

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ links fir UF31Wxx 2.769,60 € FP73W10N-L
1x  Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm fir SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm 1.238,20 € UF31W4
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 100A fur Sammelschiene QuickConnect 427,20 € HTS390C
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung RfZ,flr Bauhéhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm?2-50mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 6,90 € K96D
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfliihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ4A5WAN2PP
1x Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, LAnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
1x  Wandlerzubehdr, universN, Wandlermessleitungssatz 299,60 € Y13FI
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Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fir ZWP Gr. 1 oder
chager cr. 12, sLs 80(100)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR SLS 100
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Zylindersicherung, 10x38 mm,
3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 100 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - ReinweiB
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 80 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

A151.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

- Direktanschluss

100A 3-pol

© 00O

Wandlerprifklemme 10-polig

cocooocccol P e

[sjeleleleleleisielel| ® | @ | ®

UF31W4
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SLS80/100 A

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,recht fir UF31Wxx

2.769,60 € FP73W10N-R

1x  Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm flr SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm 1.238,20 € UF31W4
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 100A flir Sammelschiene QuickConnect 427,20 € HTS390C
1x Bestlickungspaket flr Spgsversorgung RfZ,fir Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
5x Sammelschienenklemme 10mm?-50mm?, fir Sammelschienen 12x5mm, fir Cu-Leiter 6,90 € K96D

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZA4ASWAN100

1x Wandlerzubehdr, universN, Wandlermessleitungssatz

299,60 € Y13FI
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Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fur ZWP Gr. 1 oder
Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, SaS 5-polig, IP44, SK2, 1100mm =

hager

A160.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Direktanschluss ‘ !
[
125A 3-pol
'll a a ﬁ
©o©o Wandlerpriifklemme 10-polig
UF31W1
III S APZ
NH-00 k= X

Beistellung der Zéhlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

Besteht aus

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Zylindersicherung, 10x38 mm,
3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 1

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel -

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ links fir UF31Wxx 2.769,60 € FP73W10N-L
1x  Wandlerfeld, UniversN, NAR NHOO SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A 1.788,40 € UF31W1
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlckungspaket fir Spgsversorgung RfZ,fir Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKIl, unten leer 156,20 € us4LU
5x Sammelschienenklemme 25mm?2-70mm? bei 12x5mm, 25mm?3-50mm? bei 12x10mm, Cu-Leiter 7,60 € K96F
2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfliihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A 50,10 € ZZ4A5WAN2PP
1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, Ldnge 1 m 18,70 € ZZ45WAN100
1x  Wandlerzubehdr, universN, Wandlermessleitungssatz 299,60 € Y13FI
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Wandleranlagenvarianten nach TAB Westnetz fir ZWP Gr. 1 oder
:hager Gr. 1/2, NH-00 100(125)A, CU-Laschen, Sa$S 5-polig, IP44, SK2, 1100mm

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung Zylindersicherung, 10x38 mm,
3A aR

. . Wandlerprifklemme 10-polig
Ausflhrung Wandlerprifklemme TAB Westnetz 2021
Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechselplatte
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechselplatte GroBe 1 oder GroRe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - ReinweiB
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Besteht aus

A161.31

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

‘ - Direktanschluss
[
125A 3-pol
Wandlerprifklemme 10-polig © 0o
elsislsrsetssl o [0 [0
cooooo o/ & | | @
UF31W1
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NH-00

Beistellung der Zahlerwechselplatte
muss bauseits erfolgen

+ spezifisches Zubehor

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,recht fir UF31Wxx

2.769,60 € FP73W10N-R

1x  Wandlerfeld, UniversN, NAR NHOO SLTS 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 125A 1.788,40 € UF31W1
1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z
1x  Bestlickungspaket flr Spgsversorgung RfZ,fur Bauhdhe 1400mm, mit LS 6A im NAR 117,50 € ZY5N1LS
1x Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer 156,20 € us4Lu
5x Sammelschienenklemme 25mm?-70mm? bei 12x5mm, 25mm?2-50mm? bei 12x10mm, Cu-Leiter 7,60 € K96F

2x RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausfiihrung 180° fir WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A

50,10 € ZZ45WAN2PP

1x  Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fir WAN-Anwendung, Farbe blau, Ld&nge 1 m

18,70 € ZZA4A5SWAN100

1x  Wandlerzubehdr, universN, Wandlermessleitungssatz

299,60 € Y13FI
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Komplettifeld mit Kuppelschalter und NA-Schutz
zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 100A :hager

WPV1

genauen Aufbau der Wandleranlagen

im Vorfeld mit dem VNB klaren Wandlerkomplettfeld

Komplettfeld mit Kuppelschalter 125A und NA-Schutz
zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 100A
Kombination mit Wandleranlagen in FR* Scrhanke (275mm tief)

MaBe HxBx T

1350 mm x 250 mm x 160mm

[
Besteht aus

1x  WandlerPVFeldUniv.N,MCCB 125A mit Motorantrieb, SG-Platz, NA Schutz 5.637,70 € UF51WPV1
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Komplettfeld mit Kuppelschalter und NA-Schutz
:hager zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 200A

WPV2

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Wandlerkomplettfeld im Vorfeld mit dem VNB klaren

Komplettfeld mit Kuppelschalter 250A und NA-Schutz
zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 200A
Kombination mit Wandleranlagen in FR* Scrhanke (275mm tief)

MaBe HxBxT
1350 mm x 250 mm x 160mm

[
Besteht aus

1x  WandlerPVFeldUniv.N,MCCB 250A mit Motorantrieb, SG-Platz, NA Schutz 6.245,80 € UF51WPV2
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

thager

In Erganzung der allgemeinen Lieferbedingungen fir Erzeugnisse und
Leistungen der Elektroindustrie e. V. (ZVEIl)

1. Geltung der Bedingungen

Zu lhrer und unserer Sicherheit erfolgen unsere Lieferungen, Leistungen und
Angebote ausschlieBlich aufgrund der nachstehenden Geschéftsbedingungen.
Diese gelten im beiderseitigen Interesse auch flir alle kiinftigen Geschéftsbezie-
hungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdricklich vereinbart werden.
Spatestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung nehmen Sie die
Bedingungen an. Gegenbestatigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine
Geschéfts- bzw. Einkaufsbedingungen kénnen wir leider nicht akzeptieren.

Abweichungen, Ergédnzungen oder Nebenabreden sowie alle Vereinbarungen
zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausflihrung dieses Vertrages werden
erst nach unserer schriftlichen Bestatigung wirksam.

Diese Bedingungen haben keine Gilltigkeit fur die von uns lber das Internet
vertriebenen Waren (Werbemittel etc.). Fiir unseren Internethandel gelten viel-
mehr besondere Verkaufs- u. Lieferbedingungen, die Sie im Internet Giber den
diesbeziglichen Link abrufen kénnen.

2. Angebot und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bitte beachten Sie, dass
Annahmeerklarungen und Bestellungen erst nach unserer schriftlichen oder
fernschriftlichen Bestatigung rechtswirksam sind.

Berlicksichtigen Sie bitte, dass Zeichnungen, Abbildungen, MaBe, Gewichte
und sonstige Leistungsdaten nur als annédhernd zu betrachten sind; es sei
denn, wir bezeichnen sie ausdriicklich als verbindlich. Die Eigentums- und
Urheberrechte an unseren Katalogen und Druckerzeugnissen, Kostenvoran-
schldagen, Zeichnungen und anderen Unterlagen liegen bei uns. Machen Sie
diese Unterlagen daher ohne unsere ausdriickliche und schriftliche Zustim-
mung Dritten nicht zugénglich — das gilt insbesondere fiir solche Unterlagen,
die wir Ihnen mit dem Vermerk ,,vertraulich“ zur Verfligung stellen.

Im beiderseitigen Interesse weisen wir Sie darauf hin, dass unsere Mitarbeiter
keine miindlichen Nebenabreden treffen kénnen oder miindliche Zusicherungen
geben dirfen, die Uber den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

3. Preise

Unsere Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und beinhalten keine Verpak-
kungskosten; Kostenvoranschléage flr Reparaturen sind unverbindlich. Alle
Preise sind Netto-Preise, denen die gliltige Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) hin-
zuzurechnen ist. Zusétzliche Lieferungen und Leistungen miissen wir gesondert
berechnen.

Bitte haben Sie Versténdnis dafiir, dass wir unsere Preise ggf. anpassen, wenn
zwischen Bestellung und Auftragsausfiihrung Lohn-, Materialpreis- oder Steu-
ererhéhungen eintreten.

Bei einer Erhéhung der Bérsen-Notierungen fiir NE-Metalle, behalten wir uns
vor, flr Produkte mit Kupfer-, Silber- oder Messinganteil die am Tag des Auf-
tragseinganges giiltige Differenz in Form eines Zuschlages zu berechnen.

Bei den Produkten, die NE-Metalle beinhalten, ist als Basis in die Listenpreise
ab November 2023 eingerechnet:

Kupfer 450,- € je 100 kg
Silber 150,- € je kg
Messing  150,— € je 100 kg
Kupfer:

Bei weiteren Veranderungen der Bérsennotierungen behalten wir uns vor, die
eingerechnete Basis der Listenpreise zu korrigieren.

Silber, Messing:

Bei Silber und Messing behalten wir uns vor, bei Bedarf prozentuale Zuschlage
zu berechnen. Die Zuschlagsgruppen und die dazugehdrende Zuschlagsmatrix
werden in diesen Fallen rechtzeitig vor Inkrafttreten bekannt gegeben.

4. Verpackung
Die Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG ist Kunde der INTERSEROH
Dienstleistungs GmbH.

5. Versand

Ab einem Netto-Bestellwert von 500 Euro libernehmen wir fiir Sie die Fracht-
kosten in voller Hohe vom Auslieferungslager bis zum Bestimmungsort. Bei
Express- oder Eilgutsendungen ab einem Nettowert von 500 Euro verglten wir
Ihnen die anteiligen Frachtgutkosten. Sonderverteilungen und andere Sonder-
produkte kénnen wir leider grundsétzlich nur unfrei ab Werk liefern. Bei Klei-
nauftrdgen unter 150 Euro Netto-Bestellwert miissen wir einen Zuschlag von
15 Euro netto berechnen.

6. Zahlung

Zur Begleichung unserer Rechnungen gewahren wir lhnen rein netto ein
Zahlungsziel von maximal 30 Tagen nach Rechnungsstellung. Bei Zahlungs-
stundung oder Begleichung nach vereinbartem Termin sind wir berechtigt,
Zinsen in Hohe von 8 Prozentpunkten tUber dem Basiszinssatz zu erheben —
vorbehaltlich des Nachweises eines héheren Schadens, der uns durch Zah-
lungsverzug entsteht.

Sollte ein Besteller eine féllige Rechnung nach Mahnung nicht innerhalb von
10 Tagen bei uns eingehend begleichen, werden auch unsere samtlichen
sonstigen Forderungen umgehend féllig. Bitte haben Sie Verstandnis, dass wir
in solchen Féllen noch nicht ausgefiihrte Lieferungen bis zur Zahlung aller For-
derungen zuriickbehalten. Der Besteller kann in diesem Fall keine Schadenser-
satzanspriiche gegen uns geltend machen.

Wir sind berechtigt, Zahlungen eines Bestellers auf altere Schulden anzurech-
nen, auch wenn dieser damit nicht einverstanden sein sollte. Selbstverstandlich
informieren wir den Besteller ausfiihrlich und umgehend Uber die Verrechnung.
Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, rechnen wir eingehende Zahlungen
zunéchst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung
an.

lhre Zahlungen gelten als erfolgt, sobald wir liber den Betrag verfligen kénnen.
Scheckzahlungen betrachten wir bei Einlésung als erfolgt. Wechsel kdnnen wir
nur nach schriftlicher Vereinbarung und zahlungshalber annehmen. Bitte haben
Sie Versténdnis, dass wir bei Erstbestellungen nur gegen Vorauszahlung liefern;
im Gegenzug gewahren wir jedoch 2 % Skonto.

Erlangen wir nach einer Auftragsannahme negative Informationen Uber die
Kreditwirdigkeit des Bestellers, sind wir gezwungen, Vorauszahlungen oder
Sicherheitsleistungen zu verlangen. Das gilt insbesondere, wenn Schecks oder
Wechsel zu Protest gehen oder der Besteller seine Zahlungen einstellt. Sollte
der Besteller keine Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen erbringen kén-
nen, missen wir vom Vertrag zurlicktreten, ohne dass der Besteller Schadens-
ersatzanspriiche geltend machen kann.

7. Liefer- und Leistungszeit
Verbindliche und unverbindliche Liefertermine oder -fristen beddirfen gleicher-
maBen der Schriftform.

Liefer- und Leistungsverzégerungen aufgrund héherer Gewalt kdnnen wir lei-
der auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht vertreten.
Dazu zahlen auch Ereignisse, die uns die Lieferung nicht nur voriibergehend
wesentlich erschweren oder unméglich machen — wie zum Beispiel Streik,
Aussperrung, behdrdliche Anordnungen usw., auch wenn diese Ereignisse

bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten. Bei derartigen
Geschehnissen sind wir gezwungen, die Lieferung oder Leistung unter Umstan-
den um die Dauer der Behinderung zuzliglich einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben. Eventuell missen wir sogar wegen des noch nicht erfillten
Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurlicktreten.

Dauert eine Behinderung lénger als drei Monate an, sind Sie berechtigt — nach
angemessener Nachfristsetzung — hinsichtlich des noch nicht erflillten Teils
vom Vertrag zurlickzutreten. Verlangert sich die Lieferzeit oder werden wir von
unserer Verpflichtung frei, ergeben sich daraus keine Schadensersatzanspriiche
des Bestellers. Wir kdnnen uns jedoch nur auf die genannten Umsténde beru-
fen, wenn wir Sie zuvor unverziglich dariiber benachrichtigt haben.

Selbstverstandlich kdnnen wir unsere Liefer- und Leistungsverpflichtungen
nur einhalten, wenn der Besteller seine Verpflichtungen rechtzeitig und ord-
nungsgeman erfullt.

8. Gefahriibergang

Sobald die Ware unser Auslieferungslager verlassen hat, geht die Gefahr auf
den Besteller Uber. Bitte beachten Sie, dass auch die Gefahr der zufélligen Ver-
schlechterung und des zufalligen Untergangs auf den Besteller libergeht, wenn
er in Annahmeverzug gerat. Verzdgert sich der Versand auf Wunsch des Bestel-
lers, geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf ihn tber.

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfiillung aller Forderungen, die uns aus Rechtsgriinden jetzt oder
klinftig gegenliber dem Besteller zustehen — einschlieBlich sdmtlicher Saldofor-
derungen aus Kontokorrent —, beanspruchen wir die unten aufgefiihrten Sicher-
heiten. Diese geben wir auf Verlangen nach unserer Wahl frei, wenn ihr Wert die
Forderung um mindestens 20 % Ubersteigt:

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sémtlicher Forderungen unser
Eigentum.

Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets flir uns als Hersteller,
jedoch ohne Verpflichtung fir uns. Erlischt unser (Mit-)Eigentum durch Verbin-
dung, gilt als vereinbart: Das (Mit-)Eigentum des Bestellers an der einheitlichen
Sache geht dem anteiligen Rechnungswert entsprechend auf uns tiber. Der
Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich.
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Als Besteller sind Sie im ordnungsgemaBen Geschéftsverkehr berechtigt, Vor-
behaltsware zu verarbeiten. Bei Zahlungsverzug oder der Beantragung bzw. der
Eréffnung eines Insolvenzverfahrens endet diese Befugnis. Verpfandungen oder
Sicherungsiibereignungen kdnnen wir nicht zulassen.

Entstehen dem Besteller Forderungsanspriiche aus Weiterverkauf der Vorbe-
haltsware, Saldoforderungen aus Kontokorrent oder sonstigen Rechtsgriinden
wie Versicherung oder unerlaubten Handlungen, tritt er seine Anspriiche bereits
jetzt sicherungshalber mit allen Nebenrechten an uns ab. Und zwar anteilig
auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt ist und wir
daran in Hohe unseres Fakturenwertes Miteigentum erlangt haben.

In diesem Fall steht uns an der Zession ein Anteil der Kaufpreisforderung zu,
der dem Verhéltnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zum Fakturenwert
des Gegenstandes entspricht. Hat der Besteller die Forderung im Rahmen

des echten Factorings verkauft, so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung
gegen den Factor an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Selbstverstand-
lich werden wir die abgetretenen Forderungen nicht einziehen, solange der Be-
steller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegeniber fristgemaB und
vollstdndig nachkommt. Dariiber hinaus erméchtigen wir den Besteller, die an
uns abgetretenen Forderungen fir seine Rechnung im eigenen Namen einzu-
ziehen. Allerdings miissen wir die Einzugserméchtigung widerrufen, wenn der
Kéufer in Zahlungsverzug gerét. In diesem Fall bevoliméchtigt uns der Besteller,
die Schuldner von der Abtretung zu unterrichten, und wir ziehen die Forde-
rungen selbst ein. Im gemeinsamen Interesse ist der Besteller verpflichtet, uns
auf Verlangen eine genaue Aufstellung der uns zustehenden Forderungen zu
geben. Dies umfasst Namen und Anschrift der Schuldner, Hohe der einzelnen
Forderungen, Rechnungsdatum usw. sowie alle weiteren notwendigen Auskunf-
te, die wir bendétigen, um alle abgetretenen Forderungen geltend zu machen.
AuBerdem gestattet er uns die Uberpriifung der Auskiinfte.

Bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware — insbesondere bei Pfandungen — muss
der Besteller auf unser Eigentum hinweisen und uns unverziiglich benachrich-
tigen. Bitte beachten Sie: Ist der Dritte nicht in der Lage, die gerichtlichen oder
auBergerichtlichen Kosten zu erstatten, die in diesem Zusammenhang entste-
hen, so haftet hierfiir der Besteller.

10. Gewabhrleistung

Wir gewahrleisten, dass unsere Produkte frei von Fabrikations- und Material-
mangeln sind. Wir geben Ihnen auf all unsere Produkte eine Gewahrleistungs-
frist von zwei Jahren ab Lieferdatum.

Bitte berlicksichtigen Sie, dass wir Beschreibungen und technische Daten in
unseren Produktinformationen nicht als Produkteigenschaften garantieren.
Ausnahme: Wir sichern diese ausdriicklich und schriftlich zu. Konstruktive An-
derungen behalten wir uns im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesserung in
unserem gemeinsamen Interesse vor.

Beachten Sie auBerdem, dass wir keinerlei Gewahrleistung ibernehmen kon-
nen, wenn unsere Betriebs- oder Wartungsanleitungen nicht befolgt werden,
oder wenn Anderungen an unseren Produkten vorgenommen, Teile ausgewech-
selt oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht unserer Original-
spezifikation entsprechen. Diese Einschrénkung gilt, solange der Besteller nicht
widerlegt, dass einer dieser genannten Umsténde den Mangel verursacht hat.

Erteilt uns ein Besteller den Auftrag, Produkte nach seinen Zeichnungen oder
Mustern herzustellen, gewahrleistet er, dass dadurch keine Schutzrechte Dritter
verletzt werden. Bestimmt der Besteller Herstellungsweise oder Material, so
haftet er fur die Brauchbarkeit der Ware.

Bitte teilen Sie uns Beanstandungen unbedingt innerhalb einer Frist von

8 Tagen nach Eingang der Ware mit. Uber verdeckte Mangel, die trotz sorg-
faltiger Prifung innerhalb dieser Frist nicht zu entdecken waren, informieren
Sie uns bitte unverziglich nach Entdeckung in schriftlicher Form. Achtung:
Sollten Sie diese Fristen nicht beachten, kdnnen wir leider keinerlei Gewahr-
leistungsanspriiche erfiillen.

Bitte beachten Sie im eigenen Interesse auch die folgenden Beschrankungen
des Gewahrleistungsanspruchs:

Fir mangelhafte Ware liefern wir lhnen auf unsere Kosten selbstverstandlich Er-
satz; das Recht des Bestellers auf Nacherflllung durch Mangelbeseitigung

ist allerdings ausgeschlossen. Schlagt die Nacherfiillung nach angemessener
Frist fehl, kdnnen Sie nach eigener Wahl entweder eine Herabsetzung der
Vergltung verlangen oder vom Vertrag zurlicktreten. Schadensersatzanspriiche
sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt vorsatzliches bzw. grob fahrlassiges
Verhalten vor oder wir haben im Sinn des Abs. 2 fiir unsere Produkte bestimmte
Eigenschaften schriftlich zugesichert.

11. Haftung

Sie kdnnen Schadensersatzanspriiche aus der Verletzung vertraglicher Ne-
benpflichten und aus unerlaubter Handlung gegen uns oder unsere Erflllungs-
bzw. Verrichtungsgehilfen dann geltend machen, wenn vorsétzliches oder grob
fahrlassiges Verhalten vorliegt. Die Haftung ist auf solche Schaden begrenzt,
mit denen verniinftigerweise nach den Umsténden zu rechnen war, die bei Ver-
tragsschluss bekannt waren. Davon unberihrt bleibt unsere Haftung nach den
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und aus der Produzentenhaftung.
Verstandlicherweise kdnnen wir nicht haften, wenn andere Personen als das
Fachpersonal konzessionierter Elektrounternehmen unsere Produkte montieren
oder anschlieBen.

12. Riicksendung

Bitte haben Sie Verstandnis, dass wir vertragsgemaB gelieferte Ware nicht
umtauschen oder zurlicknehmen kdnnen. Sollten wir aus Kulanzgriinden von
diesem Grundsatz abweichen, gilt: Senden Sie Ware nur zurlick, wenn Sie von
uns eine schriftliche Vereinbarung Gber Riicknahme oder Umtausch erhalten
haben. Schicken Sie die Ware erst dann fracht- und spesenfrei auf eigene
Gefahr an eines unserer Lager zurlick. Stellen Sie bitte sicher, dass die Ware
bei uns in einwandfreiem Zustand eintrifft — gebrauchtes, bereits montiertes,
zerbrochenes, defektes oder konstruktiv (berholtes Material kdnnen wir nicht
entgegennehmen. Fir den Bearbeitungsaufwand missen wir dem Besteller
als Kostenersatz 15 % des Warenwertes der umgetauschten oder zurlick-
genommenen Ware berechnen, wenn kein anderer Betrag gesondert und
schriftlich vereinbart wurde.

13. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Saarbriicken.

Urheberrechtserklarung

Einzelne Vervielfdltigungen des vorliegenden Druckerzeugnisses wie
z.B. Kopien und Ausdrucke diirfen nur zum privaten und sonstigen
eigenen Gebrauch angefertigt werden, d.h., zuldssig sind einzelne
Vervielfaltigungen eines Werkes zum privaten Gebrauch auf beliebigen
Trégern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken
dienen (§ 53 UrhG). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren
Reproduktionen ist nur mit ausdriicklicher Genehmigung des Urhebers
gestattet. Die hier verdffentlichten Texte und Abbildungen sind urhe-
berrechtlich geschiitzt und dirfen nicht ohne unsere vorherige schrift-
liche Genehmigung reproduziert, verarbeitet, vervielfaltigt oder verbrei-
tet werden! Nur die Nutzung der bereitgestellten Inhalte zu privaten
Zwecken und fiir das weiterverarbeitende Gewerbe im Elektrohandwerk
ist hiervon ausgenommen! Der Benutzer ist fur die Einhaltung der
Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Missbrauch
haftbar gemacht werden! Wir werden jeden Fall von Urheberrechts-
verstéBen verfolgen!

Druckfehler, Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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Fragen zur Technik?

Allgemeine Fragen
zur Technik
06842 945-9700

beratung@hager.de

Energieverteilung und
Zahlerplatzsysteme
06842 945-9701

beratung@hager.de

Leitungsfihrung und
Raumanschlusssysteme
06842 945-9702

beratung@hager.de

Fragen zu Seminaren
oder Anmeldungen?

Zentrale Seminar-Anmeldungen
06842 945-7221

hager.de/seminare

94

Schalterprogramme und
Gebaudesteuerung

(inkl. domovea und KNX-spezifische Applikationen)

06842 945-9705

beratung@hager.de

Turkommunikation
06842 945-9704

beratung@hager.de

Planungssoftware

(z.B. hagercad, ZPlan oder Semiolog)

06842 945-9703

beratung@hager.de

Benotigen Sie
Informationsmaterial?

Kataloge und Broschiiren

Bestellen oder downloaden:

hager.de/infomaterial

ELEKTRO

ECHECK
STARKE PARTNER Partner-Unternehmen

=



Vor Ort in den Regionen

Region Mitte
Technisches Service Center
Saarbriicken

Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Telefon 06842 945-2900
Telefax 06842 945-2909
saarbruecken@hager.de

Technisches Service Center
Frankfurt
Edmund-Rumpler-Str. 3
60549 Frankfurt am Main
Telefon 069 8383159-2900
Telefax 069 8383159-2959
frankfurt@hager.de

Region West
Technisches Service Center
Koin

Robert-Bosch-StraBe 10 a
50769 Koln

Telefon 0221 59788-2900
Telefax 0221 59788-2945
koeln@hager.de

Technisches Service Center
Dortmund

RevierstraBe 3

44379 Dortmund

Telefon 0231 935050-2900
Telefax 0231 935050-2986
dortmund@hager.de

thager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

hager.de

Region Nord
Technisches Service Center
Hamburg

Biedenkamp 1 a

21509 Glinde

Telefon 040 670513-2900
Telefax 040 670513-2932
hamburg@hager.de

Region Ost
Technisches Service Center
Berlin

MohrenstraBBe 17

10117 Berlin

Telefon 0302360722-2900
Telefax 030 2360722-2952
berlin@hager.de

Technisches Service Center
Leipzig

ZeppelinstraBe 2

04509 Wiedemar

Telefon 034207 400-2900
Telefax 034207 400-2909
leipzig@hager.de

Dortmund

Frankfurt

Saarbriicken
[ |

Region Sud
Technisches Service Center
Miinchen

Mdinchner StraBe 87 b

85221 Dachau

Telefon 08131 2927-2900
Telefax 081312927-2909
muenchen@hager.de

Technisches Service Center
Bamberg

Laubanger 21

96052 Bamberg

Telefon 0951 96513-2900
Telefax 0951 96513-2948
bamberg@hager.de

Region Siidwest
Technisches Service Center
Stuttgart

Eichwiesenring 1/1

70567 Stuttgart

Telefon 0711 727231-2900
Telefax 0711 727231-2959
stuttgart@hager.de

Hamburg

[ |
Berlin

|
Leipzig

|
Bamberg

| ]
Miinchen



thager

Hager Vertriebsgesellschaft mbh & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

hager.de
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