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Clever planen
mit ZPlan

lhr schneller Weg zur normgerechten Technikzentrale
Mit ZPlan konfigurieren Sie Z&hleranlagen schneller

und einfacher denn je — mit nur wenigen Klicks und

far bis zu 50 Wohneinheiten. Das gibt's nur bei Hager.
ZPlan online ist stets auf dem neuesten Stand der Technik.
Damit arbeiten Sie automatisch normkonform und

nach aktueller Anwendungsregel — immer!

So einfach geht‘s

o1

Aufstellungsort des
Zihlerplatzes liber die Orts-
Heuss Projet Storten _ bzw. PLZ-Suche bestimmen

Nach der Ortsbestimmung mit ge-
gebenenfalls straBengenauer Abfrage
bestimmt ZPlan den zustandigen
Energieversorger. Von nun an werden fir
den Bau von Zé&hlerplatzen nur noch
Komponenten und Informationen nach
den Vorgaben Ihres regionalen VNB
angezeigt.

02

Schrankkonfiguration
vornehmen

Auf Basis der gewiinschten Anwendung el
schlagt Ihnen ZPlan eine passende Schrank-
planung mit allen Komponenten der neuen
Anwendungsregel 4100 vor.

Zusatzlich wird das gesamte Zubehor,

vom Sammelschienenverbinder tber
Klemmen und Sonderzubehér bis zum
SLS-Schalter automatisch eingeplant -

ZPlan vergisst nichts. =
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ZPlan erstellt Stiickliste, Qy:l;zt;pla:h i
Aufbauplan und TAB- ! eckhaube
Beschreibung des VNB

Dem Bau einer normkonformen
Zahleranlage steht nun nichts

mehr im Weg und ist ent- i

sprechend fir Sie dokumentiert.

Ohne Abdeckhaube
[ [ 111 | [ ] —
| I | [ I 111 ] [ 140 IfL ] [ |
3 i 1 [ E -3
=
y g n 1 L e =

Tipp:

Sie wiinschen Informationen zu den Hager Produkten,

die lhnen ZPlan vorschlagt?

Kein Problem: Einfach Artikelnummer im Suchfeld auf hager.de
eingeben und schon finden Sie alle Informationen zum Artikel.

Umfassende technische Angaben zu Schrank-
konfigurationen, wie sie im VNB-Gebiet vorgeschrieben
sind, finden Sie ebenfalls auf hager.de nach nur finf Klicks:
- Produktkatalog

- Energieverteilung & Zahlerplatzsysteme

- Zahlerplatzsysteme

- Komplettschranke

- PLZ eingeben

Fertig!

Egal ob am Laptop oder mobil per Tablet und
Smartphone - mit ZPlan kénnen Sie lhren
Z&hlerplatz jederzeit lizenzfrei konfigurieren

Dateniibernahme nach HagerCad / Ready


https://www.hagerzplan.de/

Zahlerschrinke nach DIN VDE 0603 Teil 1 / DIN 43870 :hager

Schranksysteme fur AP-, UP- und teilversenkte Montage flr Verteiler nach Schrankysteme in Stahlblech, pulverbeschichtet und einbrennlackiert
DIN VDE 0603-1, zum Einbau normierter Einbausétze der Baureihe univers Z; - Bei Verwendung des Blendrahmens andert sich die Schutzart auf IP30.
Bauhohe: 1100/1400 mm - bei Verteilerfeld 300 mm Abschottung senkrecht fur unteren

Baubreite: 1 bis 5 Felder, ab 800 mm Breite Doppelttiren Anschlussraum zwischen Zahler- und Verteilerfeld

Leerschrank mit Tur, Tiefe 205 mm, Reinwei RAL 9010
- Abmessungen nach DIN 43870

- Schutzart IP44 sowie IP54

- Schutzklasse 2, schutzisoliert

Felder Schrankbreite Rangierkanal Blendrahmen
1] 300 mm ZB31S ZB31W FZ441N FZ31B
529,20 € 687,90 € 84,20 € 218,40 €
2711 550 mm ZB32S ZB32W FZ442N FZ32B
666,40 € 866,30 € 96,90 € 232,80 €
£
E 31T 800 mm ZB33S ZB33W FZ443N FZ33B
o 912,90 € 1.186,30 € 110,80 € 243,70 €
S L1
: 4 1050 mm ZB34S ZB34W FZ444N FZ34B
1.132,60 € 1.472,50 € 125,80 € 292,80 €
5 1300 mm ZB35S ZB35W FZ445N FZ35B
1.409,40 € 1.832,20 € 152,20 € 328,00 €
1] 300 mm ZB51S ZB51W FZ441N FZ51B
606,80 € 788,70 € 84,20 € 243,70 €
2[T1 550 mm ZB52S ZB52W FZ442N FZ52B
791,30 € 1.028,30 € 96,90 € 254,60 €
e L]
E 3[TT] 800 mm ZB53S ZB53W FZ443N FZ53B
o 1.088,70 € 1.415,40 € 110,80 € 266,90 €
= L1
2 4 1050 mm ZB54S ZB54W FZ444N FZ54B
1.278,30 € 1.661,60 € 125,80 € 316,60 €
5 1300 mm ZB55S ZB55W FZ445N FZ55B
1.603,30 € 2.084,20 € 152,20 € 351,70 €

Systemschranke (Tiefe 206mm):
ohne Z&ahlerfeld, je nach TAB separat bestellen

Systemschrank Systemschrank Systemschrank
(650 mm breit) (800 mm breit) (800 mm breit)
[ ] | — [ —

N [ ] | — | —
& [ ] | — | —
- I ] — —
E I ] — — [
E APZ APZ APZ
8
"= ZB32APZ2 ZB33APZ2 ZB33NW1APZ2
W 1.055,20 € 1.304,90 € 1.710,30 €

[ 1| ] [ [ ]

[ 1| ] [ ]
E | — | — | —
< I il ] (M| [ ]
.1: [ 1 | [lele) [ |
E ﬂ [ ]
E APZ APZ ‘ :
£
8 ZB33VT10APZ2 ZB33VT7APZ2
- 1.805,10 € 1.654,50 €
= ink.

ESA & SaS-Verbinder
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:hager Zahlerschranke nach DIN VDE 0603 Teil 1/ DIN 43870

Schranksysteme fir AP-, UP- und teilversenkte Montage flr Verteiler nach Schrankysteme in Stahlblech, pulverbeschichtet und einbrennlackiert
DIN VDE 0603-1, zum Einbau normierter Einbausétze der Baureihe univers Z; - Bei Verwendung des Blendrahmens andert sich die Schutzart auf IP30.
Bauhohe: 1100/1400 mm - bei Verteilerfeld 300 mm Abschottung senkrecht fur unteren

Baubreite: 1 bis 5 Felder, ab 800 mm Breite Doppelttiren Anschlussraum zwischen Zahler- und Verteilerfeld

Leerschrank mit Tur, Tiefe 205 mm, Reinwei RAL 9010
- Abmessungen nach DIN 43870

- Schutzart IP44 sowie IP54

- Schutzklasse 2, schutzisoliert

Verteiler / Einbausitze

PEN waagerecht PEN senkrecht mit RK

— — —
| — | — | —
| — | — | —
| — | — | —
£
£
(=]
o
-
-
ZU37KS ZU37XS ZU37RK
312,00 € 320,60 € 312,00 €
] — =
| — | — | —
| — | — | —
| — | — | —
| — | — | —
E (— | — (—
N — — —
8 | — | — | —
S == — —
ZU59KS ZU59XS ZU59RK
381,90 € 391,90 € 381,90 €

Systemschranke (Tiefe 206mm):
ohne Z&ahlerfeld, je nach TAB separat bestellen

Systemschrank Systemschrank Systemschrank
(1050 mm breit) (1050 mm breit) (1300 mm breit)

E | — | — | —
< | — | — | —
= — — —
E — — [ —
£ | M | @ | [mm
£
(=]
1°- ZB34APZ2 ZB34NW1APZ2 ZB35APZ2
W 2.021,40 € 1.939,20 € 2.302,50 €

[ 1| ] [ | —

[ 1| ] | —
E | E— | — | —
< I il ] (M| =
:1: [ 1 | (ele]e] | —
- =M - —
£
8 ZB34VT10APZ2 ZB34VT7APZ2
= 2.027,00 € 1.876,80 €
ik,

ESA & SaS-Verbinder
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Einspeise-, APZ- und Multimediafelder :hager

Einspeisefelder (mit Verteilerreihen) Multimediafelder (1- oder 2-feldig)

- mit Sammelschienen 12x5 mm, 5-polig - Patchpanel montiert (fir 12 bzw. 24 Module)

- mit Sammelschienen-Einspeiseklemmen bis 35 mm? - Steckdose 3-fach (VZ00AS) beigelegt
APZ-Felder (mit APZ oben) - Multimedia-Geratehalter (VZ02MM) enthalten

- APZ-Raum 300 mm, abgeschottet und plombierbar - Kabel-Halteklammemn enthalten

- inklusive RJ45-Buchse, Hutschiene und Montageplatte - ohne Abdeckung, bei Bedarf separat bestellen

- mit Leitungsfihrungskanal und Geréatehalter UFxxNW: Patchpanel ohne RJ45-Module

- optional Steckdose VZ00APZ separat bestellen UFxx1NW: Patchpanel mit 6/12 RJ45-Modulen

Hinweis: Weitere Felder siehe Kapitel Zubehor oder Hauptkatalog 01

Einspeisefelder APZ mit Verteilerfeld B
— 1 —
= g B E =
— 1 —
— 1 —
— — ==
E = -
€ = i APZ APZ APZ H APZ
=) L1
S
=
=
APZ/RFZ5
ZH3ES5 ZH3ES5RK ZU37VT5APZ2 ZU37V5RKAPZ2 ZU37VT4APZ2 ZU37VT3APZ2 ZU37RFZ5APZ2
45740€ 457,40€ 37260€ 37260€ 376,30€ 38020€ 301,10€
= = = — = —
— — — 1 — 1
— — — 1 — 1
— — — 1 — 1
== — — — — —
E [ — — — 1 —
g [ — — — 1 %
8 % % APZ APZ APZ APZ APZ
o — M L . L .
APZ/RFZ7
ZH53XS ZH53XSRK ZU59VT7APZ2 ZU59V7RKAPZ2 ZU59VT6APZ2 ZU59VT5APZ2 ZUS59RFZ7APZ2
523,30 € 523,30 € 457,70 € 457,70 € 461,80 € 465,80 € 486,00 €

MM-Schrank MM-Schrank Systemschrank Systemschrank
(650 mm breit) (650 mm breit) (800 mm breit) (1050 mm breit)
E —— ——
E ) | —
- s (M[MM] — ™ —| MMM
Ay — —
8 Héhe 950 mm Hohe 1100 mm Hohe 1100 mm Hohe 1100 mm
o ZB22NW ZB32NW ZB33NW ZB34NW
1.045,30 € 1.143,10 € 1.648,50 € 1.959,30 €

1050/1350 mm
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:hager Einspeise-, APZ- und Multimediafelder

Multimediafelder (1- oder 2-feldig)

- Patchpanel montiert (fir 12 bzw. 24 Module)

- Steckdose 3-fach (VZ00AS) beigelegt

- Multimedia-Geratehalter (VZ02MM) enthalten

- Kabel-Halteklammemn enthalten

- ohne Abdeckung, bei Bedarf separat bestellen

UFxxNW: Patchpanel ohne RJ45-Module

UFxx1NW: Patchpanel mit 6/12 RJ45-Modulen

Hinweis: Weitere Felder siehe Kapitel Zubehor oder Hauptkatalog 01

Einspeisefelder (mit Verteilerreihen)

- mit Sammelschienen 12x5 mm, 5-polig

- mit Sammelschienen-Einspeiseklemmen bis 35 mm?
APZ-Felder (mit APZ oben)

- APZ-Raum 300 mm, abgeschottet und plombierbar

- inklusive RJ45-Buchse, Hutschiene und Montageplatte
- mit Leitungsfihrungskanal und Geréatehalter

- optional Steckdose VZ00APZ separat bestellen

APZ mit Multimedia MM-Felder ohne RJ45-Module MM-Felder mit RJ45-Modulen
£ M| M|
£ ™ Mmm ™ Mmm
o
(=]
-
-
1-feldig 2-feldig 1-feldig 2-feldig
ZU37NW5APZ2 UF31NW UF32NW UF311NW UF321NW
416,60 € 377,70€ 460,70 € 523,00 € 767,40 €
g m
= m m
e | M Mmm M MMM
‘ﬂ'_
1-feldig 2-feldig 1-feldig 2-feldig
ZU59NW7APZ2 UF51NW UF52NW UF511NW UF521NW
49220€ 402,50 € 490,00 € 546,90 € 795,70 €

Lastmanagement- Lastmanagement-
LT Gl Feld mit APZ Feld mit SaS
E RIL
: = e
7 B r—
8 71
- APZ/RFL/MM SAS/RFL/MM
Hohe 1050 mm Hohe 1050 mm
ZU37LM5APZ2 ZU37LM5ES2
405,50 € 469,80 €
APZ
M| M|
E RIZ m m
E RIZ m m
8
52 Rz R
> S o—
8 Ee APZ :
(=] —l
A APZ/3RFZ/SS5 APZ/5RFZ/SS5 APZ/RFL/MM SAS/RFL/MM
Hohe 1050 mm Hohe 1350 mm Hoéhe 1350 mm Hohe 1350 mm
ZH33SAR2 ZH55SAR2 ZU59LM7APZ2 ZU59LM7ES2
531,20 € 604,50 € 485,60 € 529,60 €
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Zubehor
Ubersicht . hager

¢ Steckdosenflansch
D {3 Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Steckdosenflansch,universZ,Schuko ® 1 HO17 54,00 € ZY01SD
Besttickungspaket,univ.Z,Steckd.-Flansch 1 HO17 28,20 € ZY02SD
ZY01SD Steckdosenflansch,universZ,16A CEE 1 HO17 89,80 € ZY16CEE
Steckdosenflansch,universZ,32A CEE 1 HO17 109,00 € ZY32CEE
P A" Verbindungssétze fiir 2 Schréanke nebeneinander
t\_@ ol Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
. - Verbinder,univers,horizontal,f.IP44/54 1 H106 47,80 € FZ737B
Fz737B
Steuerleitungsklemmen bis 6 mm? mit Drahtschutz
Anschlussquerschnitt
Polanzahl Steuerleitung massiv VPE PrGr Preis Best.Nr.
7P 1 bis 6 mm? 20 H610 9,50 € K53
7P 1 bis 6 mm? 6  H610 16,10 € K54K
; R Steuerleitungsklemme
r Wﬂ'
\ B Anschlussquerschnitt
Polanzahl Steuerleitung massiv VPE PrGr Preis Best.Nr.
KTO7B 7P 1 bis 2,5 mm? 10 H610 14,80 € KT07B
i Plombierhaube, netzseitiger Anschlussraum
A X
%' Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
U841 Plombierhaube,universZ,53x53x33mm,2,5PLE 10 HO17 12,70 € us41
Geratetrager, variabel
iR L
1 I Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
77822 Gerétetrager, univers Z, variabel, 4 PLE 1 HO17 8,70 € Z7822
Zahlersteckklemme fiir Drehstromzahler
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Zahlersteckkl.,universZ,Drehstrom 63A 5 H610 126,90 € KJ30S
Zahlersteckkl.,universZ,Wechselstrom 63A 5 H610 59,70 € KJ10S
// Steckstifte
KJ03Z Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Steckerstifte f. ZSK,7x45mm,Drehstrom 1 HB610 12,50 € KJ03z
Steckerstifte f. ZSK,3 Stck, 40mm,1~AC 1 H610 5,30 € KJ01Z
Abdeckung, plombierbar mit Hartpapierschieber
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Plombierhau., univers Z, fir alle KJ30.. 5 H610 28,40 € KJ05Z
Plombierhaube,univers Z, fir KJ10S 10 He610 21,30 € KJ04Z
T Hauptleitungsabzweigklemmen
o =
o I Bezeichnung Hohe Breite Tiefe VPE PrGr Preis Best.Nr.
5 Abzweigkl.,universZ,3P, 2x25/2x16mm? 659 692 455 5 H610 22,80 € KH23C
KH25C Abzweigkl.,universZ,4P, 2x25/2x16mm? 65,9 82,4 43 5 H610 30,30 € KH24C
Abzweigkl.,universZ,5P, 2x25/2x16mm? 65,9 1024 455 5  H610 37,60 € KH25C
Hauptl.-Abzweigklemme,4pol.,2x25/2x35mm? 49 96 62 1 H610 59,10 € KH35A
Hauptl.Abzweigklemme 5p., 35mm?2, IP20 135 38 53 1 H610 73,50 € KH45A
Hauptl.Abzweigklemme 1p., 35mm?, IP20,L 55 27 37 5 H610 16,50 € KH35L
Hauptl.Abzweigklemme 1p., 35mm?, IP20,N 55 27 37 5  H610 16,50 € KH35N
Hauptl.Abzweigklemme 1p., 35mm?, IP20,PE 55 27 37 5 H610 16,50 € KH35E
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:hager

Zubehor
Ubersicht

Tiirschloss fir Zahlerschrank IP44

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
SchlieBung,univers,Zylinder,Nr.1242E 5 H106 23,60 € FZ597N FZ597N
Einspeiseadapter, bis 25mm?
1
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. £
Einspeiseadapter,universZ,1-25mm2,5-pol. 1 H610 44,70 € K96ESA5 .
Einspeiseadapter,universZ,1-25mm?2,1-pol. 1 H610 12,20 € K96ESA1 .
Einspeiseklemme,universZ,1-25mm2,1-pol. 1 HB10 9,10 € K96ESA1E
K9B6ESAS5
Sammelschienenklemmen i
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. ]
S-Schienenklemme 1,5-16mm?, fir 12x5mm 20 H610 1,97 € K96A ﬁ J
S-Schienenklemme 2,5-35mm?fir 12x5mm 20 H610 3,45 € K96C v
S-Schienenklemme 10- 50mm?,fiir 12x5mm 50 H610 6,90 € K96D K96A
S-Schienenklemme 10- 50mm? fir 12x5mm 20 H610 17,80 € K96N
S-Schienenkl. 25-70/50mm?2,fur 12x5/10mm 10 H610 7,60 € K96F
S-Schienenkl. 16- 95/70mm? fir 12x5/10mm 10 H610 9,90 € K96H
SS-KI. 16-70mm? 15x5mm,16-35mm? 12x10mm 15 H610 9,10 € K96M
S-Schienenkl. 50- 150mm?2 fiir 12x5/10mm 10 H610 36,40 € K96K
S-Schienenklemme 50-185mm?, 12x5/10mm 6 HB610 28,30 € KS18A
Verbindungssatz Schrank/Schrank
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. :l z
Verbindungssatz,universZ,eHZ,Schra/Schra 1 HO17 208,00 € ZMO01MS - =
N )
Verbindungssatz,universZ,3P,Schra/Schra 1 HO17 209,90 € ZMO2MS '\ \; L
ZM0O1MS
Feld-Sammelschienenverbinder 12 x 5 mm
Sammelschienen- Sammelschienen-
dicke héhe Nennstrom VPE PrGr Preis Best.Nr.
5mm 12 mm 250 A HO17 43,10 € ZZ55SAVE
ZZ55SAVE
Eckverbinder
3
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. l '//"/r——_—"
S-Schienen-Eckverb.,universZ,5pol,35mm? 1 HO17 750,90 € ZM75S 2 "‘1: __/*'
ZM75S
Eckverbinder, AAR, Schrank/Schrank
o I
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
—
Eckverbinder, AAR, Schrank/Schrank 1 HoO17 87,30 € ZMO1AAR : :
ZMO1AAR
Eckverbinder, RfZ, Schrank/Schrank
o p—
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Eckverbinder, RfZ, Schrank/Schrank 1 HO17 55,10 € ZMO1RfZ ZMO1RfZ
Abdeckstreifen
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Abdeckstreifen,sperrb.,fir 216mm Schlitz 10 HO17 10,30 € ZZ35S 77358
Abdeckstreifen,universZ,12PLE, brechbar 10 HO50 485 € S$358
Abschottung
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Abschottung,universZ,NAR 1 HO17 12,80 € ZZ01N 7ZZ01N
Abschottung
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Abschottung,universZ,senkrecht,1100mm 1 HO17 32,50 € ZZ11A
Abschottung,universZ,senkrecht,1400mm 1 HO17 42,00 € ZZ14A 221’ 17A7
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Zubehor
Ubersicht

:hager

HTS363E

Le

LN

eeo

Qecccec

DZ316D

SPA701Z

SLS-Schalter, 3-phasig, 1-polig schaltend

Bezeichnung In [A] PLE VPE PrGr Preis Best.Nr.
SLS-Schalter 3P E-25A Sammelschiene QC 25 4,5 1 H300 354,50 € HTS325E
SLS-Schalter 3P E-35A Sammelschiene QC 35 4,5 1 H300 366,30 € HTS335E
SLS-Schalter 3P E-40A Sammelschiene QC 40 4,5 1 H300 375,60 € HTS340E
SLS-Schalter 3P E-50A Sammelschiene QC 50 45 1 H300 380,60 € HTS350E
SLS-Schalter 3P E-63A Sammelschiene QC 63 4,5 1 H300 385,20 € HTS363E
SLS-Schalter 3P Cs-35A Sammelschiene QC 35 4,5 1 H300 388,30 € HTS335C
SLS-Schalter 3P Cs-50A Sammelschiene QC 50 4,5 1 H300 403,60 € HTS350C

Ausschalter kompakt, sperr- und plombierbar, 3-polig

Nennstrom Bemessungsspannung PLE VPE PrGr Preis Best.Nr.
63 A 400 V sperrbar 2,5 1 H450 75,10 € SH363S
63 A 400 V plombierbar 3,6 1 H450 55,60 € SH363N

FI/LS 3 x 1-polig + N, fiir 3 Wechselstromkreise

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
FI/LS 3 x 1-polig + N, fir 3 Wechselstromkreise 1 H230 240,60 € ADZ316D

Kombiableiter fiir Zahlerplatzanwendungen, Typ 1 + Typ 2

Nennableitvermégen Schutzpegel Netzform PLE VPE PrGr Preis Best.Nr.
30 kA 1,5 kV TT/TN-S 3 1 H412 459,90 € SPA701Z
50 kA 1,5 kV TT/TN-S 3 1 H412 730,20 € SPA801Z
30 kA 1,5 kV TT/TN-S 3 1 H412 335,40 € SPA700Z
50 kKA 1,5 kV TT/TN-S 3 1 H412 532,80 € SPA800Z

O

EHZ001K

BKE-Datenschnittstelle (OKK)

Bezeichnung Lange der Leitung VPE PrGr Preis Best.Nr.
BKE-Datenschnittstelle (OKK), 450mm 400 mm 1 HO17 69,00 € EHZ001K

eHZ-Tarifmanagement-Set

Pl | Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

o eHZ EDL-Tarifmanagement Set 1 HO17 233,10 € EHZ003

EHZ003

. as RJ45-Buchsen, IP2X

\ ™

n : Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

7745WAN2PP RJ45-Buchse Patch/Patch 180° fir WAN 1 HO17 50,10 € ZZA5WAN2PP
RJ45-Buchse, IP2X, fir Hutschiene 1 HO17 43,80 € ZZ4A5ZPH6

Patchleitungen fiir RJ45-Buchse (WAN)

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fir WAN-Anwendung, Farbe blau, 1 HO17 13,50 € ZZ4A5WANO040

Lange 400 mm

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fir WAN-Anwendung, Farbe blau, 1 HO17 18,70 € ZZ45WAN100
ZZ45WAN200 Lange 1 m

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, 1 HO17 19,80 € ZZ45WAN150

Lange 1,56 m

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, 1 HO17 21,20 € ZZ45WAN200

Lange 2 m

Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker fur WAN-Anwendung, Farbe blau, 1 HO17 26,00 € ZZ45WAN500

Lange 5 m

Kabelrolle fir WAN-Anwendung, Farbe blau, Lange 50 m 1 HO17 172,50 € ZZ4A5WANS50R
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Zubehor
. hager Ubersicht

E-Dat Modul fiir Hutschiene A
|

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. &-*‘]

RJ45 Modul (E-Dat),universal,Cat.6A 1 H123 40,10 € vZ314 =
VZ314

Isoliertiillensatz

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Isoliersatz fur SLS-Adapter 3polig 1 H310 2,05 € HT006

Blindplatte fiir BKE-1 und BKE-AZ ] 01
Zusatzinfo: Zum beriihrungssicheren Abdecken von eHZ-Kontaktierungen ohne Zahler zwingend erforderlich |1
nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 |

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. i
Blindplatte fur BKE,universZ, 1Stlck 1 HO17 18,90 € KU40XXE
KU40XXE
Zihlerverschlusshaube
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Sperrverschluss,universZ,3-P. ZP einteil 1 HO17 27,00 € To5L
TO5L
Bestiickungspakete fiir Spannungsversorgung Messsystem, fiir RfZ und APZ )
nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 ;].. N !
o~
Bauhohe Montageort des  Anschlussleitung iy 4
Zahlerschrank Sicherungsorgans  fiir Sicherungsorgan VPE PrGr Preis Best.Nr. " :: “ o r——’/
1.100 mm NAR RfZ SABO 1 H020 109,50 € ZY3N1SA g
1.100 mm NAR APZ+RfZ SABO 1 H020 113,00 € ZY3N2SA ZY3N2SA
1.100 mm NAR RfZ LS 1 H020 115,20 € ZY3N1LS
1.100 mm NAR APZ+RfZ LS 1 H020 121,20 € ZY3N2LS
1.100 mm NAR RfZ SLS 1 H020 174,40 € ZY3N1SLS
1.100 mm NAR APZ+RfZ SLS 1 H020 174,20 € ZY3N2SLS
1.100 mm Rfz RfZ SIBO 1 H020 113,00 € ZY3R1SI
1.100 mm Rz APZ+RfZ SIBO 1 H020 118,80 € ZY3R2S|
1.400 mm NAR RfZ SABO 1 H020 111,90 € ZY5N1SA
1.400 mm NAR APZ+RfZ SABO 1 H020 115,40 € ZY5N2SA
1.400 mm NAR Rfz LS 1 H020 117,60 € ZY5N1LS
1.400 mm NAR APZ+RfZ LS 1 HO020 123,50 € ZY5N2LS
1.400 mm RfZ Rfz SIBO 1 H020 115,40 € ZY5R1SI
1.400 mm RfZ APZ+RfZ SIBO 1 H020 121,30 € ZY5R2SI
BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausfiihrung i
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. 1 . ] .;
BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausfihrung 1 HO17 123,50 € KUS33LHE !
BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausfuhrung 1 HO17 1.234,20 € KU33LHZ
KU33LHE
BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. »_7‘
BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 4+4 Platzeinheiten 1 HO17 158,00 € KU33AHE ik
BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 5+10 Platzeinheiten 1 HO17 176,00 € KU33BHE
BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 5+10 Platzeinheiten 10 HO17 1.760,30 € KU33BHZ |
KU33AHE
Zubehor KU33...universZ, RfZ
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. |
Zubehor KU33...universZ, RfZ 4+4 PLE, Abdeckung 1 HO17 35,70 € KU3XAHE
Zubehdr KUS3...universZ, RfZ 5+10 PLE, Abdeckung 1 HO17 54,20 € KU3XBHE
KU3XAHE
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Hager Tipp 44

Technische Regeln flr den
Anschluss von Kundenanlagen
an das Niederspannungsnetz
und far ihren Betrieb.

Update Februar 2021

Die aktualisierte Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04
ist seit dem 1. April 2019 in Kraft. Sie bereitet den Z&hler-
schrank auf zukinftige Anforderungen der Energiewende
vor. In ihr sind unter anderem die technischen Mindest-
anforderungen fir Zahlerplatze in elektrischen Anlagen mit
direkter Messung und Betriebsstrémen bis maximal 63 A
definiert, die an das Niederspannungsnetz der allgemeinen

Stromversorgung angeschlossen sind.

Im Detail beschreibt die neue Anwendungsregel:

- Z&hlerplatze fur den Einsatz von
Messsystemen nach dem Mess-
stellenbetriebsgesetz (MsbG),
wodurch die Erweiterung einer
modernen Messeinrichtung (MME)
zu einem intelligenten Messsystem
einfach moglich wird. Anwendungen
aus den Bereichen Energieeffizienz,
dezentrale Energieerzeugung, Elek-
tromobilitdt und Energiespeicherung
sind darin bertcksichtigt.

Grundsétzlich gestattet die neue
Anwendungsregel sowohl den Einsatz
von Zahlerplatzen nach DIN VDE 0603
mit integrierter Befestigungs- und
Kontaktiereinrichtung (BKE-I) fir eHZ
als auch den Einsatz von Zahlerplatzen
mit 3-Punkt-Befestigung.

- den Anschluss von Zahlerplatzen an
das Haupt-Stromversorgungssystem
sowie die zulassigen Betriebs- und
Umgebungsbedingungen. Dabei
erstreckt sich ihre Gltigkeit nicht
nur auf Bezugsanlagen, sondern in
Verbindung mit der ebenfalls neu
erschienenen VDE-AR-N 4105 auch
auf Erzeugungsanlagen.

Sie ist bindend fir alle neu zu errich-
tenden Zahleranlagen. Auch bei Erwei-
terungen, Nutzungsanderungen oder
Anderungen der Betriebsbedingungen
von bestehenden Anlagen ist die neue
Anwendungsregel anzuwenden.

:hager

Als Weiterentwicklung der VDE-AR-N 4101:2015-09
enthalt sie auch Anforderungen zum Anschluss und
Betrieb von Speichern sowie zu Ladeeinrichtungen fur
Elektrofahrzeuge. AuBerdem wurden die bestehenden
Anforderungen an Anschlussschranke im Freien aus der
VDE-AR-N 4102:2012-04 weiterentwickelt und in die
neue Anwendungsregel Ubernommen.

- den symmetrischen Anschluss
und Betrieb von Ladestationen,
Speichern und PV-Anlagen.

Die VDE-Anwendungsregel wurde ge-
meinsam mit Netzbetreibern, Herstel-
lern und dem Elektrofachhandwerk von
der Projektgruppe ,,Technische An-
schlussregeln fur die Niederspannung*
erarbeitet, unter der Federflihrung des
FNN-Lenkungskreises Nieder- und
Mittelspannung im Forum Netztechnik/
Netzbetrieb im VDE (FNN).

14
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e = ° Aufbau eines Zahlerplatzes
[
53 | ] Der Zahlerplatz besteht mindestens aus folgenden Funktionsflachen:
_§>E —" — c .
e g - anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) — ehemals oberer
@g IS Anschlussraum (OAR) — mit einer H6he von 300 mm.
o= @
= - Zahlerfeld (ZF) mit einer Gesamthdhe von 450 mm.
<3 00000  [0O00Q
§ Dieses setzt sich bei Zahlerfeldern mit BKE-I aus dem Bereich zur Aufnahme
o = @ der Messeinrichtung (eHZ) mit einer Hohe von 300 mm sowie dem
= | 4 Raum fiir Zusatzanwendungen (RfZ) mit 150 mm Héhe zusammen.
v - netzseitiger Anschlussraum (NAR) — ehemals unterer Anschlussraum (UAR) —
%@ Zusatzanwendungen mit 5-poligem Sammelschienensystem, vorbereitet zum Einbau
o< | € der Trennvorrichtung (SLS) fur die Kundenanlage. Die Hohe betragt 300 mm.
§8 £
55 3 . .. . .
3 [= [=]] [E |2 Technische Ausfuhrung von Zahlerplatzen
£z KWh KWh 2 |&
= § i ?:1 - Zéhlerplatze sind fiir Bemessungsstrome von 63 A auszulegen.
%% [ [] E - Die Umgebungsbedingungen missen grundsétzlich berticksichtigt werden.
£5 - Rdume mit Temperaturen von dauerhaft tiber 30 °C (nach DIN 18012 mehr
als eine Stunde) sind als Installationsorte nicht zulassig.
I - Nicht belegte Z&ahlerfelder missen berthrungssicher und spannungsfrei
= I ausgefuhrt sowie gegen Einschalten gesichert werden, z. B. mit Blindplatte
= KU40XXE (eHZ) bzw. T95L (3-Punkt).
<
g‘ZE’ c Des Weiteren sind nach der Anwendungsregel Zahlertafeln nicht mehr zuldssig
:‘é 3 = - ra—z,ﬁ.:,@:j £ (dazugehdrige Norm DIN 43853 wurde bereits 2015 zuriickgezogen).
%‘g § Stattdessen sind ausschlieBlich Zéhlerschrénke nach DIN VDE 0603 einzusetzen.
Z§ Diese mussen Uber Tiren verfiigen, die direkt am Schrankgehause angebracht
< sind. Darin sind die Messsysteme, Messeinrichtungen sowie Zusatzeinrichtungen
I I und Steuergerate unterzubringen.
250 mm
e =5 Der anlagenseitige Anschlussraum (AAR)
[
gg [ I' Le'lut Anwendungsregel sind ausschlieBlich Zahlerplatze nach DIN VDE 0603-2-1
ZE = = g mit einem AAR von 300 mm zu verwenden.
0 ©
é 2 =] Im AAR diirfen folgende Betriebsmittel untergebracht werden:
o= ™
<5 1. Hauptleitungsabzweigklemmen (HLAK) oder Hauptschalter — fiir den
<3 00000  [00000 P 9 9 P
< Anschluss der Zuleitung zum nachfolgenden Stromkreisverteiler; oder eine
@ = D FI-Schutzeinrichtung (RCD) - fiir den Schutz der Zuleitung zum Strom-

kreisverteiler.
2. Freigaberelais - fir steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG.

3. HAN-Schnittstellen (z. B. VZ314) — fiir die leitungsgebundene Ubertragung
von Daten in die Kundenanlage (Achtung: nicht zu verwechseln mit der RJ45-
Buchse fiir die Datenlibertragung an den Messstellenbetreiber [WAN]).

4. FI-Schutzeinrichtungen, LS-Schalter und Kombinationen dieser beiden
Gerite (z.B. FI/LS) - zur Absicherung von maximal drei Wechselstromkreisen
(z. B. fur Kellerbeleuchtung, Waschmaschine, Trockner). Diese dirfen mit
max. 16 A/10 kA abgesichert werden. Einer dieser drei mdglichen Stromkreise
darf auch zur Absicherung von Erzeugungsanlagen oder Ladeeinrichtungen fur
Elektrofahrzeuge verwendet werden.

5. Uberspannungsschutz (SPD) - vom Typ 1 oder Typ 2. Hager empfiehlt
aber grundsétzlich den Einbau des Kombiableiters flr den netzseitigen
Anschlussraum (z. B. SPA701Z).

Alle weiteren Betriebsmittel sind in einem seitlich anzuordnenden Verteilerfeld
oder in der Unterverteilung anzuordnen. Eine Nutzung des AAR als Strom-
kreisverteiler ist nicht zul&ssig.

Technische Anderungen vorbehalten
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:hager

Beispiel: AAR mit HLAK und FI/LS, 3x 1-polig + N

Bei Doppelbelegung eines Zahlerfeldes dirfen maximal 6 Platzeinheiten
pro Kundenanlage fir die Betriebsmittel genutzt werden, wie zuvor in den
Punkten 2-5 aufgefihrt.

Bei einfach belegten Zahlerfeldern, die zur Messung von steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen (z. B. Warmepumpe) oder Erzeugungsanlagen

(z.B. PV-Anlage) dienen, darf der zugehdrige AAR mit einer Schalteinrichtung
und Leitungsschutzschalter fir einen dreiphasigen Stromkreis mit einer
Absicherung von maximal 3x 16 A bestlckt werden.

Hinweis:

Im AAR mussen alle Betriebsmittel fir einen bedingten Kurzschlussstrom von
10 kA ausgelegt sein. Daher missen Kurzschluss-Schutzeinrichtungen grund-
satzlich ein Kurzschluss-Ausschaltvermdgen von 10 kA aufweisen. Dies wird in
Verbindung mit einem vorgeschalteten SLS von Hager aber auch in Kombination
mit 6-kA-Leitungsschutzgeréten erreicht. In diesem Fall dirfen also auch 6-kA-
Geréte (FI/LS- und LS-Schalter) im AAR eingebaut werden.

Daher empfehlen wir als Absicherung flr die drei mdglichen Wechselstromkreise
im AAR unseren FI/LS, 3x 1-polig + N mit nur vier Platzeinheiten (z. B. ADZ316D)
in Kombination mit dem Hager SLS-Schalter.

Raum flr
Zusatzanwendungen

kWh kWh

H [

450 mm

Zahlerfeld mit integriertem Raum
fir Zusatzanwendungen (RfZ)

Tipp:

In Neuanlagen empfehlen wir
grundsétzlich den Einsatz von
BKE-I- Zahlerplatzen (fir eHZ).
Nur diese verfligen Uber einen
integrierten Raum fur Zusatz-
anwendungen und einen frontal
zu 6ffnenden Kabelkanal zur
einfach Leitungsverlegung.
Damit entsprechen sie dem
heutigen Stand der Technik und
sind somit zukunftssicher.

Im Bestand ist der Einsatz

von BKE-AZ zu empfehlen:
KU83CHE (10 + 2 + 2 PLE)* oder
KU33BHE (10 + 5 PLE)*

Oder modular:

KU83LHE (Basis leer) plus
KU8BXCHE (10 + 2 + 2 PLE) oder
KUB3LHE (Basis leer) plus
KU3XBHE (10 + 5 PLE)

* Mit KU9K76HW (Kabelmanagement).

Das Zihlerfeld (ZF)

Das Zéahlerfeld ist 450 mm hoch und beinhaltet den Platz zur Aufnahme

der Messeinrichtung (eHZ) inklusive des Raums fiir Zusatzanwendungen (RfZ).
Im RfZ sind die Betriebsmittel des Netz- oder Messstellenbetreibers fir

die intelligenten Messsysteme nach dem MsbG unterzubringen. Dazu zéhlen
beispielsweise Smart Meter Gateways, Steuerboxen und auch Steuereinheiten fir
Fernabschaltungen. Ausdricklich untersagt ist die Nutzung des RfZ als
Stromkreisverteiler sowie die Unterbringung von kundeneigenen Schalt-

und Steuergeraten.

Zahlerplatze mit BKE-I erflllen die Anforderungen bereits ab Werk, da der

RfZ hier serienmaBig mit 12 Teilungseinheiten und plombierbarer Abdeckhaube
inklusive ist (Abb. 1). Zahlerplatze mit BKE-I sind daher im Neubau immer zu
bevorzugen.

Bei Zahlerplatzen mit 3-Punkt-Befestigung im Bestand kann mit einem BKE-AZ
Adapter in Kombination mit einem Kabelmanagementsystem ein &hnlicher RfZ
erreicht werden (Abb. 2/3).

Abbildung 1: Abbildung 2: Abbildung 3:

RfZ bei BKE-I mit 12 PLE RfZ bei 3-Punkt mit BKE-AZ RfZ bei 3-Punkt mit BKE-AZ
(Neubau) (KU33BHE) und Kabel- (KUB3CHE)) und Kabel-
managementsystem (Bestand) managementsystem (Bestand)

16
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= Der netzseitige Anschlussraum (NAR)
[
N < Hinsichtlich des netzseitigen Anschlussraums definiert die Anwendungsregel als
o - . .
%% . E PE@ g allgemeine Installationsvorgaben, dass
ga = 3 - die Hauptleitung von unten, seitlich oder von hinten eingefthrt und
%’% “ angeschlossen wird (eine Einfiihrung von oben ist nicht zuléssig),
§ - die Abdeckstreifen von innen verriegelbar sind und
I - ein 5-poliges Sammelschienensystem vorhanden ist.
- Ti . Alternativ kann die Hauptleitung auch in ein seitlich angeordnetes Einspeise-
[ Ipp o gehause des Zahlerschrankes eingeflhrt und angeschlossen werden. Hager
,  Fureine moglllchst . bietet hierzu verschiedene Kabelanschlusskésten (z. B. U84S4 + ZM458S) oder
R komfortable Einspei- Anschlussgeh&use (z. B. ZB011C/D) an.

1 :Z?gsfarz:?flgr;[niczise_ Die Hauptleitung ist im TN-System an der erstmdglichen Stelle im Geb&ude
) 1l ada t:r vgn Ha :r mit 5-polig auszufihren. Die Auftrennung des PEN-Leiters in PE- und N-Leiter soll
=5 P 9 also in der Regel im Hausanschlusskasten, spatestens jedoch im NAR des Zahler-

|, bewahrter Stecktechnik .

L (K9BESAS). schrankes erfolgen (z.B. mit N75B bzw. ZM35PE).
SLS-Schalter als Trennvorrichtung
Ist ein Z&hler direkt an das Hauptstrom-Versorgungssystem angeschlossen,
ist vor diesem im NAR ein SLS-Schalter nach DIN VDE 0641-21 als selektive
Uberstrom-Schutzeinrichtung zu installieren. Dieser muss laienbedienbar,
sperr- und plombierbar sein. AuBerdem dient der SLS-Schalter als
- Trennvorrichtung fir die Inbetriebnahme der Anlage,
- Freischalteinrichtung fur die Mess- und Steuereinrichtungen,
- zentraler Uberstromschutz fiir die Messeinrichtungen und die Kundenanlage.
Hinweis:
NHOO sind als Trennvorrichtung im netzseitigen Anschlussraum nicht mehr
zuldssig. Ebenso durfen Hausanschlusssicherungen als Trennvorrichtung nicht

HTS335E verwendet werden. Des Weiteren muss die Kennzeichnung von Trenn- und
Messeinrichtung so eindeutig sein, dass eine Verwechslung fiir den Kunden
ausgeschlossen ist.

— Uberspannungsschutz

e B Nach der Neufassung der DIN VDE 0100-443 ist ein Uberspannungsschutzgerat

(SPD) in nahezu jedem Gebéaude gefordert. Am einfachsten lassen sich die
normativen Vorgaben mit sogenannten Kombiableitern umsetzen, da diese die
Schutzfunktionen der Uberspannungs-Schutzeinrichtungen vom Typ 1, Typ 2 und
Typ 3 in einem Geréat vereinen.

Das Uberspannungsschutzgerat ist dabei im netzseitigen Anschlussraum auf den
Sammelschienen zu platzieren, alternativ ist eine Montage in einem separaten

- Anschlussgehduse mdglich; in jedem Fall in der Nahe der Einspeisung.

Hager hat entsprechende Kombiableiter flir die Montage auf Sammelschiene im
Programm, mit denen sich sdmtliche in der Praxis anzutreffenden Gebaude und
Einrichtungen in TNC-, TNS- sowie in TT-Systemen einspeiseseitig und norm-
gerecht schiitzen lassen (z. B. SPA701Z). Dies betrifft sowohl Gebdude mit Frei-
leitungs- als auch Erdeinspeisung mit und ohne duBeren Blitzschutz.

SPA701Z Nahere Informationen hierzu finden Sie in unserem Hager Tipp 41.

Tlpp - zusétzliches Zahlerfeld mit Sammelschienen
als Reserve planen

Im Einfamilienhaus kann der Platz im NAR schnell - Verteilerfeld mit Sammelschienen (z. B. ZH3ES5) oder
zu klein werden, wenn neben zwei SLS-Schaltern noch RfZ-Feld mit Sammelschienen und APZ oben
ein Uberspannungsschutzgerit, die Einspeisung (z.B. ZH33SAR2) planen
sowie die Sicherung fiir das intelligente Messsystem - separates Anschlussgehduse planen
untergebracht werden miissen. Hager bietet hierzu (z.B. ZB011C oder ZB011D inkl. SPD)
verschiedene Lésungsmdglichkeiten an: - Uberspannungsschutz in Verbindung mit der

Sammelschienenbox (z. B. SPA701Z mit ZY3N2SA)

Technische Anderungen vorbehalten 17
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Abbildung 4:
Sammelschienenbox (Spannungs-
abgriff aus NAR, ungezahit) mit
Einspeiseadapter

Abbildung 5:
Uberspannungsschutz mit
Sammelschienenbox (Span-
nungsversorgung ungezéhlt) und
Einspeiseadapter und zwei SLS
in einem NAR

Hinweis:

Vor Erstellung der Anlage ist
Rucksprache mit den VNBs zum
Einsatz der Sammelschienenbox
zu halten.

Abbildung 6:
LS-Schalter (25 kA) auf Geratetrager,
(Spannungsabgriff aus NAR,

ungezahlt) mit Einspeiseadapter

Separate Spannungsabgriffe
fur jeden Zahlerschrank

Zur Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems muss in jedem Z&hlerschrank mindestens
ein Spannungsabagriff flr die Spannungsversorgung des Smart Meter Gateways vorgerUstet
werden. In Schrénken mit APZ muss ein zuséatzlicher Spannungsabgriff flir den APZ-Raum
installiert werden.

Der Spannungsabagriff erfolgt dabei jeweils aus dem netzseitigen Anschlussraum vor dem SLS und
ist in den Raum flr Zusatzanwendungen sowie in den APZ zu flihren, bei Mehrkundenanlagen in
den RfZ der Allgemeinstromversorgung. Bei BKE-I Anlagen kann die Leitung der Spannungsver-
sorgung frontal durch den Kabelkanal zwischen den beiden BKE-I-Kassetten gelegt werden.

Die Spannungsversorgung ist mit einer 3-poligen Buchse berlhrungssicher auszufihren
(Standard bei entsprechenden Bestlickungspaketen von Hager).

Alle installierten Betriebsmittel sowie Kabel und Leitungen sind gegen Uberlast und Kurzschluss
zu schiitzen. Die zugehdrigen Schutzeinrichtungen kdnnen entweder im netzseitigen Anschluss-
raum oder im Raum fiir Zusatzanwendungen platziert werden. Zugelassen sind Ubertrom-
Schutzeinrichtungen von maximal 16 A (25 kA), Hager empfiehlt die Verwendung der steckbaren
Sammelschienenbox mit 1,6 A Bemessungsstrom.

Offen zugéngliche Schutzschalter (z.B. LS-Schalter) sind zu plombieren, um Missbrauch zu
verhindern. Die Leitung ist erd- und kurzschlusssicher nach den Vorgaben der DIN VDE 0603-
100 sowie der DIN VDE 0100-520 zu verlegen. Ein Durchschleifen der Spannungsversorgung von
Zahlerschrank zu Z&hlerschrank ist nicht zuléssig (siehe auch Beispiele auf Seite 20).

Lésungen von Hager:

Fur alle gédngigen Anschlussvarianten hat Hager entsprechende Bestlickungspakete im
Programm, die erd- und kurzschlusssichere Leitungen sowie passende Schutzeinrichtungen

(25 kA) beinhalten. Sie sind in den aktuellen Z&hlerplatzlisten oder auf hager.de zu finden. In
unserer Planungssoftware ZPlan sind die vom Netzbetreiber zugelassenen Varianten sogar schon
automatisch bei jeder Planung enthalten (hagerzplan.de).

Bauhohe Montageort des
Neue Best.-Nr. Zahlerschrank Sicherungsorgans Anschlussleitung fiir Sicherungsorgan
ZY3N2SA 1.100 mm NAR APZ+RfZ SABO
ZY5N2SA 1.400 mm NAR APZ+RfZ SABO
ZY3N2LS 1.100 mm NAR APZ+RfZ LS
ZY5N2LS 1.400 mm NAR APZ+RfZ LS
ZY3N2SLS 1.100 mm NAR APZ+RfZ SLS
ZY3R2SI 1.100 mm Rfz APZ+RfZ SIBO
ZY5R2SI 1.400 mm Rfz APZ+RfZ SIBO

Bauhdhe Montageort des
Neue Best.-Nr. Zahlerschrank Sicherungsorgans Anschlussleitung fiir Sicherungsorgan
ZY3N1SA 1.100 mm NAR RfZz SABO
ZY5N1SA 1.400 mm NAR RfZ SABO
ZY3N1LS 1.100 mm NAR RfZ LS
ZY5N1LS 1.400 mm NAR RfZ LS
ZY3N1SLS 1.100 mm NAR Rfz SLS
ZY3R1SI 1.100 mm Rfz Rfz SIBO
ZY5R1SI 1.400 mm Rfz RfZ SIBO

Beispiele Spannungsabgriff

- Schrianke mit APZ - Schranke ohne APZ (Mehrfamilienhaus - nur 1x APZ je Anlage notwendig)

. _
i
II\
— R L

] 0 ) T
| — !
| —] 5 —
APZ APZ
ml I ml I

‘Sammelschienenbox 1.6 A/25 KA

[ Sicherungsbox 1 A/25 kA
‘oder LS-Schalter 6 A/25 kA

B sarmascnonnvoc onzskn I Serennoshon 1425 kA

oder LS-Schalter 6 A/25 kA
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Hager Tipp 44

Kommunikation

Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ)

Im Z&hlerschrank ist ein Raum fur APZ nach

DIN VDE 0603-1 vorzusehen. Er dient als Schnittstelle
zwischen dem Hauslibergabepunkt fir Kommunikations-
technik (HUP) und dem Zahlerplatz. Der APZ muss dabei
mindestens 300 mm hoch sein und Uber eine eigene,
plombierbare Beriihrungsschutz-Abdeckung verfligen.
Weiterhin ist eine Spannungsversorgung aus dem NAR in
den APZ zu legen (siehe Seite 18). Als mdgliche Montageorte
des APZ nennt die Anwendungsregel sowohl das Kommu-
nikationsfeld als auch das Verteilerfeld im Zahlerschrank.
Eine Platzierung des APZ auBerhalb des Zahlerschrankes ist
nicht gestattet.

Hager bietet hierzu verschiedene Varianten an, die in den
regionalen Zahlerplatzlisten, auf hager.de oder in ZPlan zu
finden sind:

- APZ im Verteilerfeld unten, z.B. ZU37VT5APZ2
- APZ im Kommunikationsfeld unten, z.B. ZU37NW5APZ2

Sind mehrere Zahlerschréanke vorhanden, so soll der APZ
vorzugsweise im Z&hlerschrank mit der Allgemeinstromver-
sorgung platziert werden.

Ist ein HUP vorhanden oder geplant, ist auBerdem ein Elek-
troinstallationsrohr oder ein Elektroinstallationskanal fir eine
Datenleitung zwischen HUP und APZ zu verlegen (Mindest-
durchmesser 25 mm).

Hinweis: Der APZ muss nach DIN VDE 0603-2-1 an der
Ober- oder Unterkante des Zéhlerschrankes platziert
werden. Aus diesem Grund ist das Verteilerfeld mit Sam-
melschienen und APZ darlber (ZH33APZ2 und ZH55APZ2)
nicht mehr zuldssig. Alternativ kann ein RfZ-Feld mit
Sammelschienen unten und APZ oben (z.B. ZH33SAR2)
oder ein separates Anschlussgehause fir die Einspeisung
und/oder den Uberspannungsschutz (SPD) verwendet
werden (z.B. ZB011C/D).

RJ45-Buchse (mind. 1x je Zahlerschrank)

ZZ45WAN2PP

BKE-I mit RJ45-Buchse
im RfZ

Fir eine sichere Kommunikation (WAN) zwischen APZ und
Zahlerplatz verlangt die Anwendungsregel eine Datenlei-
tung mindestens nach Cat. 5, die in APZ und Zahlerplatz

an RJ45-Buchsen der Schutzklasse Il zu fiihren ist. Hierfir
empfiehlt sich die neue Hager RJ45 LAN-Netzwerkkupp-
lung, die sowohl bei Zahlerplatzen mit BKE-I als auch bei
Zahlerplatzen mit 3-Punkt-Befestigung sowie beim APZ
universell eingesetzt werden kann.

Bei Zahlerplatzen mit RfZ ist die RJ45-Buchse auch dort zu
platzieren. Bei 3-Punkt-Zahlerpldtzen ohne RfZ empfehlen
wir die Montage der Buchse im Z&hlerfeld an einer Zahler-
tragschiene. Die freie Leitungslénge im Z&hlerfeld sollte
hierbei mindestens 30 Zentimeter betragen. Ist ein Zahler-
feld flr die Allgemeinstromversorgung vorhanden, so ist die
Datenleitung in den dazugehorigen RfZ-Raum zu fiihren.
Werden mehrere Zahlerschranke mit einem gemeinsamen
HUP verbunden, bestehen je nach raumlicher Ausfilhrung

der Schrankkombination zwei Mdglichkeiten der Umsetzung:

1. Bei direkter Schrank-Schrank-Verbindung kénnen
bei BKE-I die Schranke direkt durch die RfZ Durch-
fihrung miteinander verbunden werden, im Fall einer
3-Punkt-Zahleranlagen erfolgt die Verbindung durch den
NAR. Hierflr eignen sich die neuen Patch-Leitungen von
Hager. Diese sind ab Werk flr den Einsatz im Z&hlerplatz

BKE-AZ-Adapter mit RJ45-Buchse
im RfZ

nach DIN VDE 0603-1 und fir die Verlegung im NAR vorbe-
reitet, so dass die Verwendung eines zusatzlichen Isolier-
schlauchs entfallt.

2. Bei nicht direkt miteinander verbundenen Schréanken
mussen die Datenleitungen ungeschnitten auBerhalb der
Gehéuse von Schrank zu Schrank verbunden und jeweils mit
einer RJ45-Buchse im RfZ abgeschlossen werden. Hierfir ist
zwischen den Z&hlerschrénken ein Leerrohr oder ein Kabel-
kanal fur die Verlegung mehrerer Datenleitungen vorzusehen.
Dabei ist Folgendes zu beachten: Die Verlegung der Daten-
leitung zur RJ45-Buchse durch den AAR ist normkonform
nach DIN VDE 0603-100 auszufiihren. (Das Durchfiihren des
RJ45-Steckers durch den Flansch ist zur Einhaltung der
Schutzart nicht zu empfehlen. Zur normkonformen Verlegung
eignet sich die Kabelrolle ZZ45WAN50R von Hager.)

Hinweis: Zur Vervielféltigung bzw. Biindelung der Schnitt-
stellen und zur Unterbringung weiterer Betriebsmittel des
Netz- oder Messstellenbetreibers (z. B. CLS-Anwendungen,
Schalt- und Steuergerate) kdnnen besonders bei Zahler-
platzen mit 3-Punkt-Befestigung zusatzlich ein oder mehr-
ere RfZ-Raume erforderlich sein, die in einem Verteilerfeld
anzuordnen sind (z. B. Verteilerfeld mit APZ und RfZ,
ZU37VT4APZ2).
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Beispiel Einfamilienhaus

%@jl:] HOP

Smart Meter
Gateway |

— |

E Router
APZ

] 230V ,—

r
Leerrohr nach DIN 18015

[ TRJ45-Buchse 1 Uberspannungsschutz

I Sammelschienenbox 1.6 A/25 KA
oder LS-Schalter 6 A/25 kA
—— wird vom Elektrotechniker vorbereitet

—— wird vom Messstellenbetreiber beim
Anschluss des Messsystems gesetzt

Beispiel Mehrfamilienhaus

{ il %gﬁ]} :E@j\:l HiP
M

Smart Meter
Gateway |

{o)

o

0

z

[a)

- <

= L Sl

— — c

| | | ! | o

<

j j <

1 |Router| )

1 APZ 3
L—W’ A

t [ 1RJ45-Buchse [ Sammelschienenbox 1.6 A/25 KA [ Uber-
oder LS-Schalter 6 A/25 kA spannungsschutz

— wird vom Elektrotechniker vorbereitet

—— wird vom Messstellenbetreiber beim
Anschluss des Messsystems gesetzt

Kommunikation zwischen eHZ und Messsystem

Fur die Kommunikation zwischen Zahler(n) und Smart Meter Gateway

sind BKE-I-Z&hlerplatze mit einer optoelektrischen Schnittstelle (OKK = optischer
EHZO001K Kommunikationskopf) auszustatten, sofern der Netzbetreiber dies fordert.

Die dafiir genutzte Datenleitung ist in den Raum flir Zusatzanwendungen zu fihren.

20 Technische Anderungen vorbehalten



: hager Hager Tipp 44

Belastungs- und Bestlickungsvarianten
von Zahlerplatzen:
Die nachfolgend aufgefiihrten Anforderungen gelten sowohl fir Zahlerplatze

mit BKE-I als auch fur Z&hlerplatze mit 3-Punkt-Befestigung sowie flr Einfach-
und Doppelbelegung (also Belegung eines Zahlerfeldes mit einem bzw. zwei Zahlern).

Dabei sind alle Energieflussrichtungen und
die maximal méglichen Betriebsstréome zu berticksichtigen.

Der Zéhlerplatz mit einer Zahlerverdrahtung
von 16 mm? ist fiir folgende maximal mégliche
Betriebsstréome einsetzbar:

von 10 mm? ist fiir folgende maximal mégliche

[
| Der Zahlerplatz mit einer Zahlerverdrahtung
|
I Betriebsstrome einsetzbar:

,,,,,,,,,,,,,, JE ..
Aussetzbetrieb: : a) Bezugsanlagen mit haushaltsiiblichem a) Bezugsanlagen mit haushaltsiiblichem

‘ Verbrauch =63 A Verbrauch = 63 A

| Haushaltsiibliche Bezugsanlagen und ahnliche ' ! Haushaltsubliche Bezugsanlagen und ahnliche

[ Anwendungen unter Berlicksichtigung des : : Anwendungen unter Berlicksichtigung des

[ Belastungsgrades und des Gleichzeitigkeits- , | Belastungsgrades und des Gleichzeitigkeits-

‘ faktors nach DIN 18015-1, Bild A.1, Kurve 1. | faktors nach DIN 18015-1, Bild A.1, Kurve 1.
,,,,,,,,,,,,,, L SRS UL LA ARl UL e LU A CALORR  (E1CIS tEiein] BN TERienll, Bl Aty e 1 - |

. . I

Dauerbetriebsstrom: : b) Anlagen mit Dauerbetriebsstrom = 32 A I | b) Anlagen mit Dauerbetriebsstrom = 44 A

‘ Erzeugungsanlagen und/oder Bezugsanlagen ' ! Erzeugungsanlagen und/oder Bezugsanlagen

| mit anderem Lastverhalten (z.B. Erzeugungs- ' '  mit anderem Lastverhalten (z. B. Erzeugungs-

\ anlagen, Direktheizungen, Speicher, Ladesta- : : anlagen, Direktheizungen, Speicher, Ladesta-

[ tionen fir Elektrofahrzeuge), unabhéngig von , | tionen fiir Elektrofahrzeuge), unabhéngig von

‘ deren Einschaltdauer. B . deren Einschaltdauer. .

‘ Zum Schutz vor Kurzschluss und Uberlastist | | Zum Schutz vor Kurzschluss und Uberlast ist

: ein SLS-Schalter (HTS335C) mit einem Bemes- | | ein SLS-Schalter (HTS350C) mit einem Bemes-

‘ sungsstrom von 35 A einzusetzen. Il sungsstrom von 50 A einzusetzen.

(!
Anwendung Belastungstabelle BKE-I und Dreipunktbefestigung nach DIN VDE 0603-2-1
HO7V-K, 10 mm? HO7V-K, 16 mm?
Einfachbelegung Doppelbelegung Einfachbelegung Doppelbelegung
Zahler Zahler 1 Zahler 2 Zahler Zahler 1 Zahler 2

Haushaltsublicher Aussetz-
betrieb (nach DIN 18015-1,
Bild A.1, Kurve 1)

SLS-Schalter (E-Charakteristik)

Nach TAB des zustandigen VNB

Betriebsart
Bezug/Dauerbetriebsstrom

SLS-Schalter (E/Cs-Charakte-
ristik)

Bezug
=63 A

Nach TAB VNB

(Angelehnt an Tabelle 7 der VDE-AR-N 4100)

* Bei Zahleranschlussschranken im Freien sind infolge der Umgebungsbedingungen
die Werte nach DIN VDE 0603-2-1 mit dem Faktor 0,94 zu multiplizieren.

Il Aussetzbetrieb (AB) < 63 A

- Dauerbetriebsstrom (DB) <
- Dauerbetriebsstrom (DB) <

32A
44 A

Bezug
=63 A
Nach TAB VNB

Zahlerplatze im Aussetzbetrieb > 63 A sowie mit Dauerbetriebsstrom > 44 A
sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Hier kann eine halbindirekte Messung verwendet werden.

Siehe hierzu Beispiel 2 auf der néchsten Seite.
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Anwendungsbeispiele

Beispiel 1: Mehrfamilienhaus,
Doppelbelegung in mehrfeldigen Zahlerschranken:
Zahlerplatze bis 63 A, Blockheizkraftwerk bis 44 A, Ladestationen bis 32 A,
PV-Anlage bis 32 A, Allgemeinzéhler bis 63 A, Verteilerfeld mit APZ

W—......u e

e ———

Raum fir Raum fiir Raum fiir Raum fiir
Zusatzanwendungen Zusatzanwendungen Zusatzanwendungen isatzanwendungen

Wohnung Wohnung Blockheiz- Ladestation ~ Ladestation PV-Anlage Allgemein
DIN 18015  DIN 18015 kraftwerk E-Mobil E-Mobil <22 kWp ” DIN 18015

Beispiel 2: - eHZ Wandleranlage
bis 100 A Dauerstrom
(einsetzbar ab 32 A)

- Zahlerplatze mit
Zahlerverdrahtung
fur halbindirekte
MeSSUng Raum fiir
(Z. B. FP72WON) Zusatzanwendungen 125 A N1 PET

1]

m

— =
eHZ Wandlerzahler
=
— AN m
L L L
Q<
B
Z - o<
S
zd
8%
zZ¢
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Unser digitales Angebot

ZPlan

hager.de/ZPlan

y Zahlerplatzlisten
| fir unterwegs

Unsere bewahrten Zahlerplatzlisten
helfen Ihnen ganz einfach,
Komplettschranke und Komplettfelder
nach regionalen Vorgaben zu

finden — schnell und zuverléssig
anhand von Planungsbeispielen

und immer aktuell auf

hager.de/ZPL

Technikzentrale 4.0
Einfach, sicher
und effizient

Alles zur Technikzentrale 4.0 und
jede Menge Praxistipps finden

Sie in der Broschiire ,,Der Anschluss
an die digitale Zukunft®.
hager.de/technikzentrale

Zielgenau planen

Effiziente
FI/LS-

S
Absicherung -‘-‘m‘

Die Planungssoftware ZPlan hilft Ihnen bei der individuellen und
normgerechten Konfiguration von Z&hlerhauptverteilungen vor Ort
oder am PC. Je nachdem, ob Sie lieber am Desktop oder auf

dem Smartphone/Tablet planen, steht lhnen ZPlan in zwei praktischen
Versionen zur Verfiigung: als Browser-Version oder als App

fur iOS und Android.

Hager Tipps
bringen Licht ins Dunkel

Einfach und praxisorientiert: Unsere
Hager Tipps erklaren komplexe
technische Themen vor dem Hinter-
grund der aktuellen Normenlage auf
kompakte und verstandliche Weise.
Hager Tipps sollten auf keinem
mobilen Endgerat fehlen!

Alle Tipps finden Sie auch online auf
hager.de/hager-tipps

Produktinformation
Sammelschienenbox

Entdecken Sie die neue Sammel-
schienenbox (SABO) zum Einbau

in den netzseitigen Anschlussraum
(NAR) sowie die neuen Besttickungs-
pakete flr die Spannungsversorgung
der Komponenten des intelligenten
Messsystems.

hager.de/pin

Hinweis:

Die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04
kénnen Sie kauflich erwerben:

VDE-Verlag GmbH

BismarckstraBe 33

10625 Berlin
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Normenlage
Uberspannungsschutz

:hager

Uberspannungsschutz
aktualisierte DIN VDE 0100-443 und -534 erweitern Vorgaben und den Anwendungsbereich

Seit Oktober 2016 gelten die neuen Fassungen der DIN VDE 0100-443 und der DIN VDE 0100-534, die
nach Ablauf der Ubergangsfris__t seit 14. Dezember 2018 verbindlich in Kraft sind. In der DIN VDE 0100-
443:2016-10 zum ,.Schutz bei Uberspannungen infolge atmosphérischer Einfliisse oder von Schaltvor-
géngen* ist geregelt, in welchen Anwendungsféllen ein Uberspannungsschutz zu installieren ist; die DIN
VDE 0100-534:2016-10 hingegen gibt vor, welche Uberspannungs-Schutzeinrichtung zu wahlen ist und
wie diese normgerecht installiert wird. Der vorliegende HagerTipp liefert grundlegende Informationen
zum Thema Uberspannungsschutz, er beschreibt, welche neuen Vorgaben aufgrund der aktualisierten
Normenlage zu beachten sind und mit welchen Produkten sich die normativen Vorgaben am besten
umsetzen lassen.

Neufassung der DIN VDE 0100-443 weitet Anwendungsbereiche aus

In der DIN VDE 0100-443 ist geregelt, wann in Niederspannungsanlagen ein__Uberspannungsschutz zu
installieren ist. Das war bisher der Fall, wenn transiente — also kurzzeitige — Uberspannungen Auswir-
kungen haben kénnen auf

1. Menschenleben, also beispielsweise bei Anlagen fir Sicherheitszwecke und in Krankenhdusern

2. ¢ffentliche Einrichtungen und Kulturbesitz wie 6ffentliche Dienste,
Telekommunikationszentren und Museen

3. Gewerbe- und Industrieaktivitadten wie Hotels, Banken, Industriebetriebe, Handel oder Bauernhofe

In der aktualisierten Neufassung DIN VDE 0100-443:2016-2 sind folgende
Anwendungsbereiche neu hinzugekommen:

4. Orte mit groBen Menschenansammlungen wie zum Beispiel groBe
(Wohn)Gebaude, Kirchen, Bliros oder auch Schulen

5. Orte, in denen sich Einzelpersonen aufhalten wie Wohngebaude oder kleine Biros, wenn in diesen
Gebé&uden Betriebsmittel
der Uberspannungskategorie | oder Il errichtet werden (davon kann in Wohngebauden grundsétzlich
ausgegangen werden)

6. Gebaude, die nach der DIN VDE 0100-420 als ,feuergefahrlich“ klassifiziert sind
wie Scheunen oder Werkstétten flr die Holzbearbeitung

DIN VDE 0100-534: den passenden Uberspannungsschutz korrekt installieren

In der ebenfalls liberarbeiteten DIN VDE 0100-534 ist geregelt, welcher Uberspannungs-Typ in welchen
Fallen zu wahlen ist und wie dieser fachgerecht installiert wird. Generell gilt:

e Uberspannungs-Schutzeinrichtungen vom Typ 1 sind in Geb&duden mit Freileitungseinspeisung
und/oder duBerem Blitzschutzsystem zu installieren und

* Uberspannungs-Schutzeinrichtungen vom Typ 2 sind in Gebduden mit Erdeinspeisung zu installieren
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Einfache Umsetzung mit Kombiableitern

Am einfachsten lassen sich die normativen Vorgaben zum Uber-
spannungsschutz mit sogenannten Kombiableitern umsetzen,

da diese die Schutzfunktionen der Uberspannungs-Schutzeinrich-
tungen vom Typ 1 und Typ 2 in einem Gehause vereinen

(s. Abb 1). Darliber hinaus bieten sie durch die koordinierte
Schutzwirkung zusétzlich Endgerateschutz (Typ 3).

Der entscheidende Vorteil aller Hager Kombiableiter liegt in der
Sammelschienenmontage: Da diese im unteren Anschlussraum
des Zahlerplatzes erfolgt, ist eines dieser Gerate ausreichend,
um mehrere Zahlerplatze oder mehrere Zahlerschranke, die
nebeneinander montiert und miteinander verbunden sind, zu
schitzen - schneller, einfacher und wirtschaftlicher Iasst sich
ein normgerechter Uberspannungsschutz kaum realisieren.
Und da der Uberspannungsschutz nach der Anwendungsregel
4100 nicht im oberen Anschlussraum installiert werden darf,
wird daflir auch kein Platz im Verteilerfeld beansprucht. Dieser
Installationsvorteil beschrankt sich nicht nur auf den Wohnbau,
sondern er gilt gleichermaBen fir Gewerbe- und Zweckbau-
anwendungen.

Hinweis zu TN-C
Leitungslange zur PEN-Aufteilung 0,5mtr.
Empfehlung zu den Varianten SPAx1Z Abb. 1: Kombiableiter im unteren Anschlussraum

. : . . o 0 Vorsicherung der
Kombiableiter Einspeiseart/auBerer Blitzschutz Einspeisung (z.B. HLAK):

SPA700Z TNC : ﬁ’ 160A

SPA701Z TNS/TT
SPA800Z TNC : ’@’
SPA801Z TNS/TT

Vorsicherung der Einspeisung (z.B. HAK) = 315 A

: . : . o : Vorsicherung der
Kombiableiter Einspeiseart/auBerer Blitzschutz S s ez AT

SPA810Z TNC I ’@f 315A

SPA811Z TNS/TT

Auswahl leicht gemacht

Die Auswahl des Uberspannungsschutzes ist von der Vorsicherung,
Netzform und vom Gebaudetyp abhangig.

Die Ubersicht zeigt lhnen, welcher Kombi-Ableiter in welches Haus
gehort. https://configuration.hager.com/DE-de/SPD/#/configurator
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VNB-Ubersicht (Sortierung nach Ort)

:hager

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

ort eHzZ 3-Punkt Nennstrom
nach nach SLS
VDE-R-N  VDE-R-N
4100:2019  4100:2019
Kapitel Kapitel
A
Achim, Stadtwerke Achim AG 2 40A
B
Bad Bramstedt, Stadtwerke Bad Bramstedt Netz GmbH 2 50A
Bad Harzburg, Stadtwerke Bad Harzburg GmbH 1 2 63A
Bad Pyrmont, Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH 1 2 63A
Bad Sachsa, Stadtwerke Bad Sachsa GmbH 2 35A
Bad Segeberg, ews-Netz GmbH 1 2 50A
Barmstedt, Stadtwerke Barmstedt 1 2 63A
Bordesholm, Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH 2 B63A
Borkum, Nordseeheilbad Borkum GmbH 2 63A
Bovenden, Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG 2 35A
Braunschwelg, Braunschweiger Netz GmbH 2 63A
Bremen, wesemetz Bremen GmbH 1 2 40A
Bremerhaven, Eurogate Technical Services GmbH 1 2 63A
Bremerhaven, Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH 1 2 63A
Bremerhaven, wesemetz Bremerhaven GmbH 1 2 40A
Brunsbuittel, Stadtwerke Brunsbuttel GmbH 1 2 63A
Buchholz i.d.N., Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH 2 40A
Burgdorf, Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH 1 2 63A
Buxtehude, Stadtwerke Buxtehude GmbH 2 63A
C
Celle, Celle-Uelzen Netz GmbH 1 2 63A
Clausthal-Zellerfeld, Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH 1 2 35A
D
Dahlenburg, Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG 2 50A
Dannenberg (Elbe), EVE Netz GmbH 1 2 63A
Diepholz, Stadtwerke EVB Huntetal GmbH 2 50A
Dortmund, Scharbeutz Westnetz GmbH ( ehem. Schleswig - Holsteinnetz AG ) 1 63A
Dortmund, Sulingen Westnetz GmbH ( ehem. Avacon ) 1 63A
Duderstadt, Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mboH 2 35A
E
Eckernférde, Stadtwerke Eckemférde GmbH 2 35A
Einbeck, Stadtwerke Einbeck GmbH 1 2 35A
Elmshorn, Stadtwerke Elmshorn 2 50A
Emden, Stadtwerke Emden GmbH 1 2 40A
Eutin, Stadtwerke Eutin GmbH 1 2 B63A
F
Flensburg, Stadtwerke Flensburg GmbH 2 B63A
G
Geesthacht, Stadtwerke Geesthacht GmbH 2 B63A
Gluckstadt, Stadtwerke Glickstadt GmbH 2 B63A
Grevesmuhlen, Stadtwerke GrevesmUhlen GmbH 1 2 B63A
Gronau (Leine), Uberlandwerk Leinetal GrmbH 2 63A
GUstrow, Stadtwerke GUstrow GmbH 1 2 35A
H
Hagen a.T.W, Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN eG) 2 40A
Hagenow, Stadtwerke Hagenow GmbH 1 2 63A
Halstenbek, Gemeindewerke Halstenbek 2 50A
Hamburg, Stromnetz Hamburg GmbH 1 63A
Hameln, GWS Stadtwerke Hameln GmbH 2 63A
Hann. Minden, Versorgungsbetriebe Hann. Minden GmbH 2 35A
Hannover, enercity Netz GmbH 2 63A
Hannover, GETEC net GmbH 2 50A
Hasbergen, Elektrizitdtsgenossenschaft Hasbergen e.G. 2 63A
Heide, Stadtwerke Heide GmbH 1 2 63A
Heikendorf, Gemeindewerke Helkendorf GmbH 1 2 63A
Helmstedt, Avacon Netz GmbH 1 2 63A
Hildesheim, EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG 1 2 63A
Husum, Stadtwerke Husum Netz GmbH 2 50A
|
ltzehoe, Stadtwerke ltzehoe GmbH 1 2 63A
K
Kaltenkirchen, Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH 1 2 63A
Kiel, SWKiel Netz GmbH 2 B50A
Kénigslutter am Elm, Stadtwerke EIm-Lappwald GmbH 2 50A
Kronshagen, Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH 2 63A
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:hager VNB-Ubersicht (Sortierung nach Ort)

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

ort eHzZ 3-Punkt  Nennstrom
nach nach SLS
VDE-R-N  VDE-R-N
4100:2019  4100:2019
Kapitel Kapitel

L

Lauenburg/Elbe, VersorgungsBetriebe Elbe GmbH 2 50A
Lehrte, Stadtwerke Lehrte GmbH 2 B63A
Lingen (Ems), Stadtwerke Lingen GmbH 2 63A
Ludwigslust, Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH 1 2 B63A
LUbeck, TraveNetz GmbH 2 50A
LUbz, Stadtwerke LUbz GmbH 1 2 B63A
M

Malchow, Stadtwerke Malchow 1 2 63A
Moringen, Stadtwerke Leine - Solling GmbH 2 63A
Munster, Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH 1 2 B63A
N

Neustadt in Holstein, Stadtwerke Neustadt in Holstein 2 35A
Neustadt, LeineNetz GmbH 1 2 35A
Niebull, Stadtwerke Nordfriesland - Netz GmbH 2 50A
Norden, Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH 1 2 63A
Norderney, Stadtwerke Nordermey GmbH 1 2 63A
Norderstedt, Stadtwerke Norderstedt 2 63A
Nordhorn, nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH 1 2 63A
Northeim, SWN Stadtwerke Northeim GmbH 2 35A
Nortorf, Stadtwerke Nortorf AOR 1 2 63A
(0]

Oldenburg in Holstein, Stadtwerke Oldenburg in Holstein GmbH 2 50A
Oldenburg, EWE NETZ GmbH 1 2 40A
Oldenburg, Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG 2 63A
Osterholz-Scharmbeck, Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG 2 40A
Osterode am Harz, Harz Energie Netz GmbH 2 50A
Ottersberg, Elektrizitats-Werk Ottersberg 2 40A
P

Paderbomn, Westfalen Weser Netz GmbH 1 63A
Parchim, Stadtwerke Parchim GmbH 1 2 63A
Peine, Stadtwerke Peine GmbH 2 40A
Perleberg, PVU Energienetze GmbH 1 2 63A
Pinneberg, Stadtwerke Pinneberg GmbH 1 2 63A
Pritzwalk, Stadtwerke Pritzwalk GmbH 2 63A
Q

Quickborn, NordNetz GmbH 2 50A
Quickborn, Schleswig-Holstein Netz AG 1 2 50A
Quickborn, Stadtwerke Quickiborn GmbH 2 B63A
R

Ratzeburg, Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH 1 2 50A
Reinbek, e-werk Sachsenwald GmbH 1 50A
Rendsburg, Stadtwerke Rendsburg GmbH 2 B63A
Rinteln, Stadtwerke Rinteln GmbH 1 H50A
Rostock, Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mboH 1 2 63A
Rostock, Stromkontor Rostock Port GmbH 1 2 B63A
Rotenburg (WUmme), Stadtwerke Rotenburg (WUmme) GmbH 1 2 63A
S

Sassnitz, Fahrhafen Sassnitz GmbH 2 63A
Schleswig, Schleswiger Stadtwerke GmbH 2 63A
Schneverdingen, Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH 2 63A
Schonkirchen, Gemeindewerke Schonkirchen GmbH 2 63A
Schittorf, Stadtwerke Schittorf-Emsblren GmbH 2 63A
Schwentinental, Stadtwerke Schwentinental GmbH 2 50A
Schwerin, Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS) 2 35A
Schwerin, WEMAG Netz GmbH 1 2 63A
Soltau, Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG 2 50A
Springe, Stadtwerke Springe GmbH 2 63A
Stade, Stadtwerke Stade GmbH 1 2 40A
Stralsund, SWS Netze GmbH 2 63A
T

Teterow, Stadtwerke Teterow GmbH 1 2 63A
Tornesch, Stadtwerke Tormesch-Netz GmbH 1 2 63A
U

Uelzen, Stadtwerke Uelzen GmbH 1 2 63A
Uslar, Stadtwerke Uslar GmbH 1 2 35A
Vv

Verden, Stadtwerke Verden GmbH 2 63A
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W

Walsrode, Stadtwerke Béhmetal GmbH 1 2 B63A
Waren (MUritz), Stadtwerke Waren GmbH 1 2 63A
Wedel, Stadtwerke Wedel GmbH 2 B63A
Westerland, Energieversorgung Sylt GmbH 1 2 B63A
Wilhelmshaven, GEW Wilhelmshaven GmbH 2 63A
Wilster, Stadtwerke Wilster 1 2 B63A
Winsen (Luhe), Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH 2 50A
Wismar, Strom- und Gasnetz Wismar GmbH 1 2 63A
Wittenberge, Stadtwerke Wittenberge GmbH 1 2 63A
Wittmund, Energiegenossenschaft fur Wittmund eG 1 2 63A
Wolfenblittel, Stadtwerke Wolfenblttel GmbH 1 2 63A
Wolfsburg, LSW Netz GmbH & Co. KG 1 2 63A
Wolfsburg, VWV Kraftwerk GmbH 2 63A
z

Zeven, Stadtwerke Zeven GmbH 2 50A
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A

Avacon Netz GmbH, Helmstedt 1 2 63A
B

Braunschweiger Netz GmbH, Braunschweig 2 63A
C

Celle-Uelzen Netz GmbH, Celle 1 2 63A
E

e-werk Sachsenwald GmbH, Reinbek 1 50A
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH, Duderstadt 2 35A
Elektrizitats-Werk Ottersberg, Ottersberg 2 40A
Elektrizitatsgenossenschaft Hasbergen e.G., Hasbergen 2 63A
enercity Netz GmbH, Hannover 2 63A
Energiegenossenschaft fur Wittmund eG, Wittmund 1 2 63A
Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG, Dahlenburg 2 50A
Energieversorgung Sylt GmbH, Westerland 1 2 63A
Eurogate Technical Services GmbH, Bremerhaven 1 2 63A
EVE Netz GmbH, Dannenberg (Elbe) 1 2 63A
EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG, Hildesheim 1 2 63A
EWE NETZ GmbH, Oldenburg 1 2 40A
ews-Netz GmbH, Bad Segeberg 1 2 50A
F

Fahrhafen Sassnitz GmbH, Sassnitz 2 63A
Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mboH, Bremerhaven 1 2 63A
G

Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG, Bovenden 2 35A
Gemeindewerke Halstenbek, Halstenbek 2 50A
Gemeindewerke Heikendorf GmbH, Heikendorf 1 2 63A
Gemeindewerke Schonkirchen GmbH, Schénkirchen 2 63A
GETEC net GmbH, Hannover 2 50A
GEW Wilhelmshaven GmbH, Wilhelmshaven 2 B63A
GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln 2 B63A
H

Harz Energie Netz GmbH, Osterode am Harz 2 50A
L

LeineNetz GmbH, Neustadt 1 2 35A
LSW Netz GmbH & Co. KG, Wolfsburg 1 2 63A
N

Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS), Schwerin 2 35A
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Oldenburg 2 63A
NordNetz GmbH, Quickbom 2 50A
Nordseeheilbad Borkum GmbH, Borkum 2 63A
nvb Nordhorer Versorgungsbetriebe GmbbH, Nordhorn 1 2 63A
o

Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck 2 40A
P

PVU Energienetze GmbH, Perleberg 1 2 63A
S

Scharbeutz Westnetz GmbH ( ehem. Schleswig - Holsteinnetz AG ), Dortmund 1 63A
Schleswig-Holstein Netz AG, Quickborn 1 2 50A
Schleswiger Stadtwerke GmbH, Schleswig 2 63A
Stadtwerke Achim AG, Achim 2 40A
Stadtwerke Bad Bramstedt Netz GmbH, Bad Bramstedt 2 50A
Stadtwerke Bad Harzburg GmbH, Bad Harzburg 1 2 63A
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH, Bad Pyrmont 1 2 63A
Stadtwerke Bad Sachsa GmbH, Bad Sachsa 2 35A
Stadtwerke Barmstedt, Barmstedt 1 2 63A
Stadtwerke Boéhmetal GmbH, Walsrode 1 2 63A
Stadtwerke Brunsbuttel GmbH, Brunsbuttel 1 2 63A
Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH, Buchholz i.d.N. 2 40A
Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH, Burgdorf 1 2 63A
Stadtwerke Buxtehude GmbH, Buxtehude 2 63A
Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH, Clausthal-Zellerfeld 1 2 35A
Stadtwerke Eckernférde GmbH, Eckemnforde 2 35A
Stadtwerke Einbeck GmbH, Einbeck 1 2 35A
Stadtwerke EIm-Lappwald GmbH, Kénigslutter am Elm 2 50A
Stadtwerke ElImshorn, Elmshom 2 50A
Stadtwerke Emden GmbH, Emden 1 2 40A
Stadtwerke Eutin GmbH, Eutin 1 2 63A
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH, Diepholz 2 50A
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Stadtwerke Flensburg GmbH, Flensburg 2 63A
Stadtwerke Geesthacht GmbH, Geesthacht 2 63A
Stadtwerke Glickstadt GmbH, Gllickstadt 2 63A
Stadtwerke GrevesmUhlen GmbH, GrevesmUhlen 1 2 63A
Stadtwerke GUstrow GmbH, Gustrow 1 2 35A
Stadtwerke Hagenow GmbH, Hagenow 1 2 63A
Stadtwerke Heide GmbH, Heide 1 2 63A
Stadtwerke Husum Netz GmbH, Husum 2 50A
Stadtwerke ltzehoe GmbH, ltzehoe 1 2 63A
Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH, Kaltenkirchen 1 2 63A
Stadtwerke Lehrte GmbH, Lehrte 2 63A
Stadtwerke Leine - Solling GmbH, Moringen 2 63A
Stadtwerke Lingen GmbH, Lingen (Ems) 2 63A
Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH, Ludwigslust 1 2 63A
Stadtwerke Lubz GmbH, Lubz 1 2 63A
Stadtwerke Malchow, Malchow 1 2 63A
Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH, Munster 1 2 63A
Stadtwerke Neustadt in Holstein, Neustadt in Holstein 2 35A
Stadtwerke Norderney GmbH, Norderney 1 2 63A
Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt 2 63A
Stadtwerke Nordfriesland - Netz GmbH, Niebull 2 50A
Stadtwerke Nortorf A6R, Nortorf 1 2 63A
Stadtwerke Oldenburg in Holstein GmbH, Oldenburg in Holstein 2 50A
Stadtwerke Parchim GmbH, Parchim 1 2 63A
Stadtwerke Peine GmbH, Peine 2 40A
Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg 1 2 63A
Stadtwerke Pritzwalk GmbH, Pritzwalk 2 63A
Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickbom 2 63A
Stadtwerke Rendsburg GmbH, Rendsburg 2 63A
Stadtwerke Rinteln GmbH, Rinteln 1 50A
Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH, Rostock 1 2 63A
Stadtwerke Rotenburg (Wimme) GmbH, Rotenburg (Wimme) 1 2 63A
Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, Schneverdingen 2 B63A
Stadtwerke Schuttorf-Emsbutren GmbH, Schuttorf 2 63A
Stadtwerke Schwentinental GmbH, Schwentinental 2 50A
Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG, Soltau 2 50A
Stadtwerke Springe GmbH, Springe 2 63A
Stadtwerke Stade GmbH, Stade 1 2 40A
Stadtwerke Teterow GmbH, Teterow 1 2 63A
Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH, Tormesch 1 2 63A
Stadtwerke Uelzen GmbH, Uelzen 1 2 63A
Stadtwerke Uslar GmbH, Uslar 1 2 35A
Stadtwerke Verden GmbH, Verden 2 63A
Stadtwerke Waren GmbH, Waren (MUritz) 1 2 63A
Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel 2 63A
Stadtwerke Wilster, Wilster 1 2 63A
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH, Winsen (Luhe) 2 50A
Stadtwerke Wittenberge GmbH, Wittenberge 1 2 63A
Stadtwerke WolfenbUttel GmbbH, WolfenbUttel 1 2 63A
Stadtwerke Zeven GmbH, Zeven 2 50A
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH, Wismar 1 2 B63A
Stromkontor Rostock Port GmibH, Rostock 1 2 B63A
Stromnetz Hamburg GmbH, Hamburg 1 63A
Sulingen Westnetz GmbH ( ehem. Avacon ), Dortmund 1 63A
SWKiel Netz GmbH, Kiel 2 50A
SWN Stadtwerke Northeim GmbH, Northeim 2 35A
SWS Netze GmbH, Stralsund 2 63A
T

Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN eG), Hagen a.T.W 2 40A
TraveNetz GmbH, LUbeck 2 50A
U

Uberlandwerk Leinetal GmbH, Gronau (Leine) 2 63A
\Y

Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH, Ratzeburg 1 2 50A
Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH, Bordesholm 2 63A
VersorgungsBetriebe Elbe GmbH, Lauenburg/Elbe 2 50A
Versorgungsbetriebe Hann. Mdnden GmbH, Hann. Minden 2 35A
Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH, Kronshagen 2 63A
VW Kraftwerk GmbH, Wolfsburg 2 63A
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W

WEMAG Netz GmbH, Schwerin 1 2 63A

wesemetz Bremen GmbH, Bremen 1 2 40A

wesemetz Bremerhaven GmbH, Bremerhaven 1 2 40A

Westfalen Weser Netz GmbH, Paderbomn 1 63A

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH, Norden 1 2 63A
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B
Bad Harzburg, Stadtwerke Bad Harzburg GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA BeieHZ Einsatz - Riicksprache mit
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB VNB erforderlich. Einspeisegehéuse
3-Punkt-Platz ab35mm?
Bad Pyrmont, Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA Einspeisegehéuse ab 35 mm?
auf 3-Punkt-Platz
Bad Segeberg, ews-Netz GmbH TN-S 50A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA Technische Betriebsflihrung durch
als Modulargerat oder auf Schleswig Holstein Netz
3-Punkt-Platz
Barmstedt, Stadtwerke Barmstedt TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA
auf 3-Punkt-Platz
Bremen, wesernetz Bremen GmbH TN-S 40A nach Rucksprache VNB, als  ja ZYxN1SA Pro APZ max. 20 Zahlerplatze, diese
Modulargerat mussen inzusammenhangen-
den Gehausen installiert werden.
Zahlerplatze im Bereich Stromim
Freien sind mit einer IP54-Abdeckung
auszustatten. Sofern wesemetz als
grundzustandiger Messstellenbetrei-
bertatigist, kann auf Z&hlerplatzen
mitintegrierter Befestigungs- und
Kontaktiereinrichtung (BKE-I) keine
Leistungsmessung, registrierende
Lastgangmessung und Wandlermes-
sung umgesetzt werden. FUr diese
Féalle sind Z&hlerplétze mit Dreipunkt-
befestigung nach DIN VDE 0603-1
(VDE 06083-1) vorzusehen.
Bremerhaven, Eurogate Technical Services GmbH — TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA ab 63 AHAS-Abweichung
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Bremerhaven, Fischereihafen-Betriebsgesellschaft  TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA ab 63 AHAS-Abweichung moglich
mbH als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Bremerhaven, wesernetz Bremerhaven GmbH TN-S 40A nach Rucksprache VNB, als  ja ZYxN1SA Pro APZ max. 20 Z&hlerplatze, diese
Modulargerat mUssen in zusammenhangen-
den Gehausen installiert werden.
Zahlerplatze im Bereich Strom im
Freien sind miteiner IP54-Abdeckung
auszustatten. Sofern wesernetz als
grundzustandiger Messstellenbetrei-
bertatigist, kann auf Zahlerplatzen
mitintegrierter Befestigungs- und
Kontaktiereinrichtung (BKE-I) keine
Leistungsmessung, registrierende
Lastgangmessung und Wandlermes-
sung umgesetzt werden. FUr diese
Falle sind Z&hlerplatze mit Dreipunkt-
befestigung nach DIN VDE 0603-1
(VDE 0603-1) vorzusehen.
Brunsbittel, Stadtwerke Brunsblttel GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
Burgdorf, Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxNTSA BeieHZ Einsatz - Rlicksprache mit
als Modulargerét oder auf sprache mit VNB VNB erforderlich. Es gelten die tech-
3-Punkt-Platz nischen Anschlussbedingungen des
technischen Betriebsfuhrers Avacon
Netz GmbH
C
Celle, Celle-Uelzen Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA Bei eHZ-Einsatz — Rucksprache mit
auf 3-Punkt-Platz sprache mit VNB VNB erforderlich.
Clausthal-Zellerfeld, Stadtwerke Clausthal- TN-S 35A nach Rucksprache VNB, ja ZYXN1SA
Zellerfeld GmbH als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
D
Dannenberg (Elbe), EVE Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Dortmund, Scharbeutz \Westnetz GmbH (ehem. TN-S 63A nach Rucksprache VNB, als  ja, eHZ ist ZYxN1SA
Schleswig - Holsteinnetz AG) Modulargerét vorgeschrieben
Dortmund, Sulingen Westnetz GmbH (ehem. TN-S 63A nach Ricksprache VNB, ja, eHZist ZYxN1SA
Avacon) auf 3-Punkt-Platz vorgeschrieben
E
Einbeck, Stadtwerke Einbeck GmbH TN-S 35A nach Rucksprache VNB, ja ZYXN1SA Bel eHZ Einsatz - RUcksprache mit
als Modulargerat oder auf VNB erforderlich.
3-Punkt-Platz
Emden, Stadtwerke Emden GmbH T 40A erforderlich, als Modulargerét  ja, nach Ruck- ZYXN1SA Netzform TT-Netz. BeieHZ Einsatz -
oder auf 3-Punkt-Platz sprache mit VNB Rlcksprache mit VNB erforderlich
Eutin, Stadtwerke Eutin GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA

als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
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G

GrevesmUhlen, Stadtwerke GrevesmUhlen GmbH — TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz

Gustrow, Stadtwerke Glstrow GmbH TN-S 36A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1LS Bei eHZ Einsatz - Riicksprache mit
auf 3-Punkt-Platz sprache mit VNB VNB erforderlich

H

Hagenow, Stadtwerke Hagenow GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA BeieHZ Einsatz - Rlicksprache mit
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB VNB erforderlich. SLS 40 Abei HAS
3-Punkt-Platz bis 63 A, sonst63A

Hamburg, Stromnetz Hamburg GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, als  ja, eHZ ist ZYxN1SA FUrKundenanlagen mit einer nicht
Modulargerat vorgeschrieben haushaltstypischen oder Dauerbelas-

tung >30kVA muss eine halbindirekte
Messung verwendet werden. FUr
Kundenanlagen mit Jahresstrom-
verbrauchen Uber 30.000kWh sind
Zahlerplatze 3-Pkt. erforderlich. OKK
bei BKE-Z&hlerplatzen bauseits nicht
notwendig bzw. seitens VNB nicht
gewlnscht.

Heide, Stadtwerke Heide GmlbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA Die Schutzart des Zahlerplatzes ist
als Modulargerat oder auf innerhalb des Anschlussschrankesin
3-Punkt-Platz mindestens IP54 auszuflihren.

Heikendorf, Gemeindewerke Helkendorf GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz

Helmstedt, Avacon Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA Bei eHZ Einsatz - Ruicksprache mit
auf 3-Punkt-Platz sprache mit VNB VNB erforderlich. FUr Doppeltarif-,

Wérmepumpen-, e-Heizungs- und
Wandleranlagen sind bis auf weiteres
Zahlerschranke/-Platze mit 3-Punkt-
befestigung auszuflihren.

Hildesheim, EVIEnergieversorgung Hildesheim TN-S B3A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA Bei eHZ Einsatz - Rucksprache mit

GmbH& Co. KG als Modulargerét oder auf sprache mit VNB VNB erforderlich. 3 pol. Neozed
3-Punkt-Platz Element (LD046) oder Hauptschalter

(SH363N) pro Zéhlerim AAR erfor-
derlich

|

lzehoe, Stadtwerke ltzehoe GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz

K

Kaltenkirchen, Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxNTSA Technische Betriebsflihrung durch
als Modulargerat oder auf Schleswig Holstein Netz
3-Punkt-Platz

L

Ludwigslust, Stadtwerke Ludwigslust-Grabow TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA In Anlehnung an die TAB der WEMAG,

GmbH als Modulargerat oder auf Stand 05/2021
3-Punkt-Platz

LLUbz, Stadtwerke Ltbz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXN1SA Bei eHZ Einsatz - Rlicksprache mit
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB VNB erforderlich
3-Punkt-Platz

M

Mealchow, Stadtwerke Malchow TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXN1SA BeleHZ Einsatz - RUcksprache mit
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB VNB erforderlich
3-Punkt-Platz

Munster, Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz

N

Neustadt, LeineNetz GmboH TN-S 35A nach Rucksprache VINB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA BeieHZ Einsatz - Rlicksprache mit
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB VNB erforderlich.
3-Punkt-Platz

Norden, Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA

GmbH als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz

Nordemey, Stadtwerke Norderney GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA Bei eHZ Einsatz - Rlicksprache mit
als Modulargerat oder auf VNB erforderlich.
3-Punkt-Platz

Nordhom, nvib Nordhomer Versorgungsbetriebe TN-S B63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA BeieHZ Einsatz - Rucksprache mit

GmbH als Modulargerat oder auf sprache mitVNB VNB erforderlich
3-Punkt-Platz

Nortorf, Stadtwerke Nortorf AOR TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
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Oldenburg, EWENETZ GmbH TN-S 40A nach RUcksprache VNB, als  ja ZYxN1SA Es sind bevorzugt Zahlerpléatze mit
Modulargerat BKE zu errichten. Ab >100A wird
ein Hausanschlusskasten mit einer
Einspeisung von min. 4x95gmm
oder mehreren Kabeln gefordert.
FP61H1N kann verwendet werden.
Ab >160A Dauerstrom FP62HTN
verwenden. OKK-Schnittstelle ab
einem Jahresverbauch >6000KWh
oder einer Erzeugungsanlage >7KWp
verwenden.
P
Paderbomn, Westfalen Weser Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, eHZist ZYxN1SA Bel Zahlerplatz Planungen mit Tarif-
auf 3-Punkt-Platz vorgeschrieben steuerung pro Anlage bitte einmal
EHZ003 (eHZ EDL-Tarifmanagement
Set) bestellen.
Parchim, Stadtwerke Parchim GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA Bel eHZ Einsatz - Rlicksprache mit
als Modulargerat oder auf VNB erforderlich
3-Punkt-Platz
Perleberg, PVU Energienetze GrmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Pinneberg, Stadtwerke Pinneberg GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Q
Quickbom, Schleswig-Holstein Netz AG TN-S 50A nach RUcksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA Bei eHZ Einsatz - Rucksprache mit
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB VNB erforderlich. Einsatz \Wech-
3-Punkt-Platz seltafel ab 100kW (PV ab 100KWp)
Erzeugungsleistung oder Messungen
mit Wandlerm 500A. Wandlerlasche
mind. 30x10mm bis 250A, ab 250A
dann40x10mm
R
Ratzeburg, Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH TN-S 50A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA Bei eHZ Einsatz - Rucksprache mit
als Modulargerat oder auf VNB erforderlich. Fir Doppeltarif-,
3-Punkt-Platz Warmepumpen-, e-Heizungs- und
Wandleranlagen sind bis auf weiteres
Zahlerschranke/-Platze mit 3-Punkt-
befestigung auszuflhren.
Reinbek, e-werk Sachsenwald GmbH TN-S 50A nach Rucksprache VNB, ja, eHZist ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf vorgeschrieben
3-Punkt-Platz
Rinteln, Stadtwerke Rinteln GmbH TN-S 50A nach Rucksprache VNB, ja, eHZist ZYxNTSA
als Modulargerat oder auf vorgeschrieben
3-Punkt-Platz
Rostock, Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA
mbH als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Rostock, Stromkontor Rostock Port GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Rotenburg (Wmme), Stadtwerke Rotenburg T 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA
(Warmme) GmbH auf 3-Punkt-Platz
S
Schwerin, WEMAG Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Stade, Stadtwerke Stade GmbH TN-S 40A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Sofern die SWS Messstellenbetreiber
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB ist, brauchen Zahlerplatze, welche
3-Punkt-Platz aufgrund der gesetzlichen Vorga-
ben kein intelligentes Messsystem
benbtigen, nicht bauseitig mit einer
opto-elektrischen Schnittstelle (OKK)
ausgestattet werden.
T
Teterow, Stadtwerke Teterow GmbH TN-S 63A nach Ricksprache VNB, ja ZYXN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Tomesch, Stadtwerke Tomesch-Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA Technische BetriebsfUihrung durch
als Modulargerat oder auf Schleswig Holstein Netz
3-Punkt-Platz
U
Uelzen, Stadtwerke Uelzen GmbH T 63A nach Ricksprache VNB, ja ZYxN1SA Netzform TT-Netz. Bei eHZ Einsatz
als Modulargerat oder auf - Rucksprache mit VNB erforderlich.
3-Punkt-Platz Niederspannungshausanschluss
ausschlieBlich bis max. 200A bzw.
138KW.
Uslar, Stadtwerke Uslar GmbH TN-S 35A nach RUcksprache VNB, ja ZYXNT1SA BeleHZ Einsatz - RUcksprache mit

als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz

VNB erforderlich.
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https://www.hager.de/ZPlan
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VNB, Standorte

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

Ort System- Nenn- Steuergerate eHz- Spannungs- Besonderheiten
Netz- strom- zugelassen versorgung Zahleranlagen
form SLS Messsystem
W
Walsrode, Stadtwerke Béhmetal GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA Zahlerplatze im AuBenbereich sind mit
als Modulargerat oder auf Abdeckungen IP54 auszustatten
3-Punkt-Platz
Waren (MUritz), Stadtwerke Waren GmbbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA ab >63AHAS-Abweichung méglich
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Westerland, Energieversorgung Syit GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA Es sind bevorzugt Zahlerplatze mit
als Modulargerat oder auf BKE zu errichten. FUr Doppeltarif-,
3-Punkt-Platz Warmepumpen-, e-Heizungs- und
Wandleranlagen sind bis auf weiteres
Z&hlerschranke/-Platze mit 3-Punkt-
befestigung auszuflihren.
Wilster, Stadtwerke Wilster TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Wismar, Strom- und Gasnetz Wismar GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Bei eHZ Einsatz - Rlicksprache mit
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB VNB erforderlich
3-Punkt-Platz
Wittenberge, Stadtwerke Wittenberge GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Wittmund, Energiegenossenschaft fir Wittmund TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA
eG als Modulargerét oder auf
3-Punkt-Platz
Wolfenbuittel, Stadtwerke WolfenbUttel GrmibH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Wolfsburg, LSW Netz GmbH & Co. KG TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA Bei eHZ Einsatz - Rlicksprache mit
als Modulargerat oder auf VNB erforderlich. FUr Doppeltarif-,
3-Punkt-Platz Warmepumpen-, e-Heizungs- und

Wandleranlagen sind bis auf weiteres
Zahlerschranke/-Platze mit 3-Punkt-
befestigung auszufUihren. Zahlerplat-
ze sind miteiner opto-elektrischen
Schnittstelle OKK EHZ001K auszu-
statten, Z&hlerfelder mit einem LMN-
Konnektor ZZ12LMNO4P

Technische Anderungen vorbehalten
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TAB-Hinweise thager

TAB-Hinweise: eHZ

Produkte nach aktueller Vorgabe der VDE-AR-N-4100

- Netzform siehe VNB-Ubersicht des Kapitels

- FUr Messungen bis 63 A gilt die Anwendungsregel VDE-AR-N-4100

- Der Zahlerplatz mit einer Z&hlerverdrahtung von 10 mm? ist geeignet fiir Bezugsanlagen mit haushaltsiiblichem Aussetzbetrieb
<63A und Dauerbetriebsstrom < 32 A.

- Der Zahlerplatz mit einer Z&hlerverdrahtung von 16 mm? ist geeignet fiir Bezugsanlagen mit haushaltsiiblichem Aussetzbetrieb

<63A und Dauerbetriebsstrom < 44 A (Einfachbelegung).

Zahlerplatze im Aussetzbetrieb > 63 A sowie mit Dauerbetriebsstrom > 44 A sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen (z.B. hal-

bindirekte Wandlermessungen).

- Die Umgebungsbedingungen sind bei der Auslegung der Anlage grundsétzlich zu berticksichtigen. Raume mit Temperaturen von

dauerhaft tber 30°C (nach DIN 18012 mehr als eine Stunde) sind als Installationsorte nicht zuldssig.

Bei Zahleranschlussschrénken im Freien sind infolge der Umgebungsbedingungen die erlaubten Dauerbetriebsstréme nach DIN

- VDE 0603-2-1 mit den Faktor 0,94 zu multiplizieren.

Nicht belegte Zahlerfelder missen berlhrungssicher und spannungsfrei ausgeflihrt sowie gegen Einschalten gesichert werden

(z.B.mit Blindplatte KU4OXXE (eHZ) bzw. T95L (3-Punkt).

- Im Einfamilienhaus ist der Stromkreisverteiler seitlich im Schrank zugelassen, ansonsten in der Unterverteilung. Der AAR ist grund-

sétzlich nicht als Stromkreisverteiler zu verwenden.

Uber dem Zahler im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) von 300 mm Héhe kénnen bis zu 3 abzweigende Wechselstromkreise

fUr Kellerbeleuchtung, Waschmaschine oder Trockner mit max. 16A/10kA und bei Doppelbelegung mit einer max. Breite von 6 PLE

pro Zahlerplatz eingebaut werden (z.B. FI/LS 3 x 1-polig + N, ADZ316D in Kombination mit einem SLS von Hager).

- Raum flr Zusatzanwendungen (RfZ) im eHZ-Z&hlerplatz standardmaBig integriert. Dieser Raum ist fur Betriebsmittel des Netz- oder

Messstellenbetreibers vorgesehen. Eine Nutzung als Stromkreisverteiler ist nicht zuléssig.

eHZ-Zahlerplatze sind nach Vorgabe des Netzbetreibers mit einer opto-elektrischen Schnittstelle (OKK) pro Zahler auszustatten

und deren Leitung in den RfZ zu fiihren. (siehe VNB-Ubersicht).

- Der netzseitige Anschlussraum (NAR) ist grundsétzlich mit einem 5-poligen Sammelschienensystem auszustatten. Als Trennvor-

richtung fiir die Kundenanlage ist ein SLS-Schalter einzusetzen, Nennstromstarke nach VNB-Vorgabe (siehe VNB-Ubersicht).

Die Hauptleitung ist von unten, seitlich oder von hinten in den Zahlerschrank einzufiihren, eine Einfihrung von oben ist nicht zulassig.

- Alternativ kann die Hauptleitung auch in ein seitlich angeordnetes Einspeisegehduse des Zéhlerschrankes eingefihrt und ange-
schlossen werden. Hager bietet hierzu verschiedene Kabelanschlusskasten (z. B. U84S4 + ZM45S) oder Anschlussgehause (z.B.
ZB011C/D) an.

- Die Hauptleitung ist im TN-System an der erstmoglichen Stelle im Geb&ude 5-polig auszufihren. Die Auftrennung des PEN-Leiters

in PE- und N-Leiter soll also in der Regel im Hausanschlusskasten oder spatestens im NAR des Z&hlerschrankes erfolgen (z. B. mit

N75B oder ZM35PE).

Besonderheit in TT-Netzen: Hier ist der PE-Leiter vom NAR zum AAR verstérkt zu isolieren (Standard bei hager). Eine enstprechende

- Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestlickungspaket ZY50KB verwendet werden.

- Nach der Neufassung der DIN VDE 0100-443 ist ein Uberspannungsschutzgerat (SPD) in nahezu jedem Gebaude gefordert. Am
einfachsten lassen sich die normativen Vorgaben mit sogenannten Kombiableitern umsetzen, die im netzseitigen Anschlussraum
oder in einem separaten Anschlussgehause (z.B. U84S4 oder ZB011C) auf den Sammelschienen platziert werden kénnen.

- Zur Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems muss in jedem Zahlerschrank mindestens ein Spannungsabgriff vom NAR fur

die Spannungsversorgung des Smart Meter Gateways im RfZ vorhanden sein. In Schranken mit APZ muss ein zusatzlicher Span-

nungsabagriff fir den APZ-Raum installiert werden. Hager bietet hierzu verschiedene Bestlickungspakete an.

Im Zahlerschrank ist ein Raum fir APZ nach DIN VDE 0603-1 vorzusehen. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Haustbergabe-

punkt fir Kommunikationstechnik (HUP) und dem Zahlerplatz. Als mégliche Montageorte des APZ nennt die Anwendungsregel

sowohl das Kommunikationsfeld als auch das Verteilerfeld im Zahlerschrank (an der Ober- oder Unterkante des Schrankgehduses).

Eine Platzierung des APZ auBerhalb des Zahlerschrankes ist nicht gestattet.

- Fur eine sichere Kommunikation (WAN) zwischen Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ) und Zahlerplatz verlangt die Anwendungsregel
eine Datenleitung mindestens nach Cat. 5, die in APZ und Z&hlerplatz an RJ45-Buchsen der Schutzklasse Il zu flhren
ist(ZZ45WAN2PP fur BKE-I, fur Hutschiene bei APZ und fir 3-Punkt). Die Verlegung der Datenleitung zur RJ45-Buchse ist normen-
konform nach DIN VDE 0603-100 auszufiihren. Das ist durch die doppelte Isolierung der Datenleitungen (z.B. ZZ45WAN100) ge-
geben.

- Die zentrale Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG, Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge mit
einer Bemessungsleistung > 12kVA, Erzeugungsanlagen und/oder Speichern ist nach den Vorgaben des Netzbetreibers vorzuneh-
men. In diesen Féllen ist ein zusatzlicher Platz fir ein Schaltgerat (SG) einzuplanen.

- Bei Einspeisequerschnitten ab 50 mm? sind separate Einspeisegehiuse oder Anschlussschrénke zu empfehlen (z.B. U84S4 oder
ZB011C).

- TSG = Tarifschaltgerét ist in allen Planungsbeispielen mit SG (Schaltgeréat) bezeichnet
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:hager Bestiickung

TAB-Schaltschema: eHZ

SLS-Schalter auf Sammelschienensystem

L1L2 L3 N PE Anlagenseitiger Anschlussraum: (AAR)

- Hauptleitungsabzweigklemme
5-polig
- fingersicher nach DGUV V3

Zahlerfeld: (ZF)
- Anschlusskassette BKE-I
mit AuBenleitern, N und PE
- Verdrahtung HO7V-K 10 mm?
- Raum fiir Zusatzanwendungen

)\ : Netzseitiger Anschlussraum: (NAR)
| - Sammelschienensystem 5-polig

I

]

| A\\N

- Selektiver Leitungsschutzschalter

L1
. L2
: L3
* PE
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Zahleranschlusssaulen Basis - AuBenanwendung
SaS 5-polig, Schutzart IP44, Schutzklasse II, RAL 7035 chager

Bitte beachten Sie abweichende Anforderungen regionaler VNB
- SLS-Schalter und Spg.Versorgung
bitte nach jeweiliger Vorgabe VNB ergénzen.

- MaBe: H = 2010 mm, B = 780mm, T= 315mm (ZAS131...)
- MaBe: H =2010 mm, B = 1110mm, T= 315mm (ZAS132...)

eHZ

Basissaulen SaS 5-polig

— 1x ZAS175BE15 — 1x ZAS175BE25
— sep. bestellen: —_— sep. bestellen:
C 1x zaNszac || = 1x ZAN334C
Pz‘ri 2x ZAY95075 Pz"i 2x ZAY95075
HAK 1x HTS363E HAK 2x HTS363E
— 1x ZY3N1SA | | — 1x ZY3N1SA
1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN2PP
1x ZZA5WAN100 1x ZZA5WAN100
1x EHZ001K 2x EHZ001K
1x ZAY300A 1x ZAY300A
3.309,00 € 3.913,50 €
© 1zP/APZ 0O 2zP/APZ (7] (s )

1x ZAS205BE15A 1x ZAS205BE25A
sep. bestellen: APZ sep. bestellen:
1x  ZAN334C | |— 1x  ZAN334C
2x ZAY95075 | |—— 2x ZAY95075
1x HTS363E | | = 2x HTS363E
1x ZY3N2SA P‘:,!;z = 1x ZY3N2SA
1x ZZASWAN2PP | H HAK 1x ZZ45WAN2PP
1x ZZA5WAN100 || 1x ZZA5WAN100
1x EHZ001K 2x EHZ001K
1x ZAY300A 1x ZAY300A
3.390,10 € | L dl 3.994,60 €

@ 2zP/APZNT (@ 2ZP/APZ/RES® e veritgbar | @) 27P/APZ/RES/RES bald verfigbar

1x ZAS207BE15A 1x ZAS207BE25A 1x ZAS207BE45A 1x ZAS132BE65A

sep. bestellen: APZ —— sep. bestellen: APZ sep. bestellen: L sep. bestellen:

ix  ZAN334C ||— ix  ZAN334C . 1x ZAN334C A 1x ZAN334C

1x ZAD717 — 1x ZAD717 3x ZAY95075 | |— 3x ZAY95075

3x ZAY95075 L] 3x ZAY95075 2x HTS363E m ] 2x HTS363E

1x HTS363E P‘:;Z 2x HTS363E m 1x ZY3N2SA E 1x ZY3N2SA

1x ZY3N2SA | H HAK [—— 1x ZY3N2SA 1x ZZA5WAN2PP 1x ZZA5WAN2PP

1x ZZ45WAN2PP || 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZA5WAN100 1x ZZA5WAN100

1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN100 2x EHZ001K 2x EHZ001K

1x EHZ001K 2x EHZ001K 1x ZAY300A 1x ZAY300A

1x ZAY300A 1x ZAY300A Felder siehe Felder siehe

L l Planungshilfe S. 64 | [L A Planungshilfe S. 64

4.360,20 € 4.964,60 € | |L J] 4.899,80 € 5.898,50 €

Q (15 16
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Komplettschranke
chager Héhe 1100mm, Tiefe 205mm, SaS 5-polig

Separat bestellen: ) Hinweis:

- SLS-Schalter flr Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63A) Nach DIN VDE 0100-534 miissen Uberspannungs-Schutzeinrichtungen

- Bestlickungspaket ZYxxx fir Spannungsversorgung mindestens so nah wie moglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage
Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 b Kapitelibersicht S.32-34 errichtet werden. (z.B.: SPA701Z oder SPA8012)

- Rangierkanale 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N, Einspeiseadapter K9BESAS5 bis 25mm? (100 A), bei gréBeren Querschnitten
3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N 2.B. K96C verwenden.

- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP pro Zahlerschrank enthalten

eHZ

SaS 5-polig

1x ZB31ET21W1
sep. bestellen:

1x HTS363E
1x SPA701Z
1x K96ESA5
1x ZY3N1SA
2.044,90 €
740 © 1ZPNT/APZ © 2zPNT/APZ © 2zPNT/APZ (5 )
APZ / — 1x ZB32ET215W1 — 1x ZB32ET215W3 — 1x  ZB32ET215W31
= bestiickt mit: | | bestiickt mit: | |=emr bestlckt mit:
VT [EE= 1x K9BESAS | [FE== 2x CcDs440D | [FTE== 2x CDS440D
o sep. bestellen: o 12x MBS116 o 12x MBS116
3 1x HTS363E 3 1x K96ESA5 ﬁ 1x SPA701Z
1x SPA701Z sep. bestellen: 1x ZY3N2LS
1x ZY3N2SA 1x HTS363E 1x K96ESAS
1x SPA701Z sep. bestellen:
1x ZY3N2SA 1x HTS363E
2.656,20 € 3.111,00 € 3.160,50 €
40 © 2ZPNT/APZ @ 2zPNT/APZ (11 (12)
APZ / 1x  ZB33ET225W1 1x  ZB33ET225W11
bestuckt mit: bestuckt mit:
VT |k 1x K96ESAS | TR 1x SPAT01Z
oz sep. bestellen: % oz 1x ZY3N2LS
2x HTS363E £ 1x K96ESAS
1x SPA701Z sep. bestellen:
1x ZY3N2SA 2x HTS363E
3.620,50 € 3.665,50 €
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Systemschranke ohne Zahlerfelder
Hoéhe 1100 mm, Tiefe 205 mm, SaS 5-polig

:hager

Separat bestellen:

- SLS-Schalter fir Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63A)
- Einspeiseadapter K9GESAS5 bis 25mm? (100 A), bei gréBeren Querschnitten

z.B. K96C verwenden.

- Datenleitung ZZ45WANXXX zu jeder RJ45-Buchse

- Bestiickungspaket ZYxxx flr Spannungsversorgung
Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 »> Kapitelubersicht S.32-34

- Rangierkanéle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N,
3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

Hinweis:

Nach DIN VDE 0100-534 miissen Uberspannungs-Schutzeinrichtungen
mindestens so nah wie mdglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage
errichtet werden. (z.B.: SPA701Z oder SPA8012)

- Z&hlerfelder mUssen separat bestellt werden

ohne SLS

eHZ

ZP/ o 1ZPNT/MM/APZ e 1ZPNT/MM/APZ o 1ZPNT/MM/APZ o 2ZPNT/MM/APZ
= 1x  ZB33NW1APZ2 | [=] 1x  ZB33VT7APZ2 1x ZB34APZ2 1x  ZB34NW1APZ2
= sep. bestellen: = sep. bestellen: = sep. bestellen: — sep. bestellen:
MM/ = 1x zH3EL2? || D) = 1x ZH3EL27 = 1x ZH3EL27 = 1x ZK3EL22
APZ (e | O 1x HTS363E ||| = 1x HTS363E [p | CIEIED 1x HTS363E [ | O 2x HTS363E
= 1x SPA701Z = 1x SPA701Z = 1x SPA701Z = 1x SPA701Z
1x ZY3N2SA 1x ZY3N2SA 1x ZY3N2SA 1x ZY3N2SA
1x K96ESA5 1x K96ESA5 1x K96ESA5 1x K96ESA5
1x  ZZ45WAN2PP 1x  ZZ45WAN2PP 1x  ZZ45WAN2PP 1x  ZZ45WAN2PP
1x  ZZ45WAN100 1x  ZZ45WAN100 1x  ZZ45WAN100 1x  ZZ45WAN100
3.360,50 € 3.304,70 € 3.671,60 € 4.348,10 €
ZP/ o 2ZP/NT/MM/APZ o 1ZP/NT/APZ o 2ZP/NT/APZ o 2NW
VT/ 1x ZB35APZ2 ] 1x  ZB33VT10APZ2 1x  ZB34VT10APZ2 1x ZB32NW
— ——
= sep. bestellen: —— bestlickt mit: bestlickt mit: sep. bestellen:
MM/ = 1x ZK3EL22 ] 1x K9BESAS 1x K9BESAS 1x VZ314RJ
APZ/ :gmm 2x HTS363E %; sep. bestellen: = sep. bestellen: m[;I”EIIIII 1x VZ315FF
1x SPA701Z 1x ZH3EL27 1x ZK3EL22 1x VZ314BL
NW 1x ZY3N2SA 1x HTS363E 2x HTS363E | separat nach
1x K96ESA5 1x SPA701Z 1x SPA701Z | Bedarf bestellen
1x  ZZ45WAN2PP 1x ZY3N2SA 1x ZY3N2SA | ZZ45WAN2PP
1x  ZZ45WAN100 1x  ZZ45WAN2PP 1x  ZZ45WAN2PP | ZZ45WAN100
1x  ZZ45WAN100 1x  ZZ45WAN100
4.711,40 € 3.410,60 € 4.391,20 € 1.197,00 €
ZP/ o 1ZP/NT/APZ/RfZ @ 2ZP/NT/MM/APZ 0 2ZP/NT/APZ @ 1ZPNT/APZ
——] 1x ZB33SYS013 | [= = 1x  ZB34VT7APZ2 = 1x ZB33APZ2 — 1x ZB32APZ2
\Vavi — = = =
= sep. bestellen: = sep. bestellen: = sep. bestellen: — sep. bestellen:
MM/ = 1x ZH3EL27 ||| @ = 1x ZK3EL22 — 1x ZK3EL22 — 1x ZH3EL27
=— = | = = =
APZ/ - 1x HTS363E | | = 2x HTS363E - 2x HTS363E - 1x HTS363E
= 1x SPA701Z = 1x SPA701Z 1x SPA701Z 1x SPA701Z
RfZ 1x ZY3N2SA 1x ZY3N2SA 1x ZY3N2SA 1x ZY3N2SA
1x K96ESA5 1x K96ESA5 1x K96ESA5 1x K96ESA5
1x  ZZ45WAN2PP 1x  ZZ45WAN2PP 1x  ZZ45WAN2PP 1x  ZZ45WAN2PP
1x  ZZ45WAN100 1x  ZZ45WAN100 1x  ZZ45WAN100 1x  ZZ45WAN100
3.274,10 € 4.285,70 € 3.713,80 € 2.705,40 €
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:hager

Planungsbeispiele Zahleranlagen
Héhe 1100 mm, Tiefe 205 mm, SaS 5-polig

Separat bestellen:
- SLS-Schalter fur Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63A)
- Einspeiseadapter K9BESA5 bis 25mm? (100 A), bei groBeren Querschnitten
z.B. K96C verwenden.
- nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 pro Z&hlerschrank einmal ZZ45WAN2PP
- Datenleitung ZZ45WANXXX zu jeder RJ45-Buchse
- Bestiickungspaket ZYxxx flir Spannungsversorgung
Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 »> Kapitelubersicht S.32-34
- Rangierkanéle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N,
3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

Hinweis:
Nach DIN VDE 0100-534 mussen Uberspannungs-Schutzeinrichtungen
mindestens so nah wie mdglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage
errichtet werden. (z.B.: SPA701Z oder SPA8012)

Hinweis bei Beispielen ohne APZ: APZ muss mind. 1x in der Anlage
vorhanden sein, kann in weiteren Zahlerschranken vorgesehen werden
Hinweis bei Systemschrinken mit APZ: APZ immer angrenzend an den
NAR positionieren

eHZ

2ZP

3ZP

5ZP

separat nach
Bedarf bestellen

1x ZB31S
1x ZH3EL27
1x HTS363E
1x K96ESAS5
1x SPA701Z

© 1ZP/1VT5/APZ

‘ 1x ZB32s
: 1x ZH3EL27
‘Wg 1x ZU37VT5APZ2
‘E — 1x HTS363E
1x ZZ45WAN2PP

1x ZZASWAN100
1x  K9GESA5

© 1zP/1SG

=

ﬁ |
esse

‘

‘

separat nach
Bedarf bestellen

1x ZB32S
1x ZH3EL27
1x ZH33XL
1x ZY3XL

1x ZZ55SAVE
1x HTS363E
1x K96ESA5

ZP/SG/NT
O 1ZP/1SG/IVT5/APZ
F 1x ZB33S
Sn= 1x  ZH3EL27
‘ﬁ = 1x ZH33XL
I ~ 1x ZUSTVT5APZ2
L 1x ZY3XL

1x ZZ55SAVE
1x HTS363E

ZZ45WAN2PP 1x SPA701Z | ZZA5WAN2PP 1x SPA701Z 1x ZZ45WAN2PP
ZZ45WAN100 ZZ45WAN100 1x ZZA5WAN100
1x SPA701Z
1x K96ESAS
1.997,60 € 2.576,20 € 2.638,10 € 3.326,00 €
O 2zr © 2zP/VT5/APZ © 2zrP/1SG © 2zP/1SG/1VT5/APZ
I : 1x ZB32S || 1x ZB33S 1x zB32S | [=F 1x ZB33S
== 2x ZH3EL27 | | == 2x ZH3EL27 1x ZH3EL22 || = 1x ZH3EL22
ﬁﬂt 1x  ZZ55SAVE ﬁﬂ = 1x ZUS7VT5APZ2 1x zH33xL | 9% 1= 1x ZH33XL
| 2x HTS363E | | - 1x  ZZ55SAVE 1x ZY3XL ‘% - 1x ZY3XL
! 1x K96ESAS5 | 2x HTS363E 1x  ZZ55SAVE

separat nach
Bedarf bestellen

1x SPA701Z

1x ZZ45WAN2PP
1x ZZ45WAN100

separat nach
Bedarf bestellen

2x HTS363E
1x K96ESAS

1x ZZ55SAVE
1x ZU37VT5APZ2
2x HTS363E

ZZ45WAN2PP 1x K9BESA5 | ZZA5SWAN2PP 1x SPA701Z 1x ZZASWAN2PP
ZZ45WAN100 1x SPA701Z | ZZA5WAN100 1x ZZA5WAN100
1x SPA701Z
1x K96ESAS
3.141,70 € 3.829,60 € 3.389,90 € 4.077,80 €

© 3zP/RES @ 3ZP/ARES/1VT5/APZ @ 3ZP/ARES/1SG @ 3ZP/1RES/1SG/1VT5/APZ
e 1x zB3zs | 1x zB33s | [ 1x zB33s | [ ‘ 1x zB34s
== 1x ZHIEL22 || = 1x ZHIEL22 | [ 1x ZHIEL2? | [ == = 1x ZH3EL22
ﬁ B 1x ZH3EL27 “:' 1x ZH3EL27 | [IEH EEL 1x ZH3EL27 | [IEH EEL‘:' 1x ZH3EL27
= I ZZSSSAVE | 1x ZUS7VT5APZ2 | =—=— 1x ZH3XL | ===, 1x ZH33XL
= 3x  HTS363E 1x  Zz55SAVE | = 1x zvaxL | = :" z””’“x:)’(f

separat nach 1x K96ESA5 3x HTS363E | separat nach 2x ZZ55SAVE x
2x  ZZ55SAVE
Bedarf bestellen 1X SPA701Z 1x ZZ45WAN2PP | Bedarf bestellen 3x HTS363E ax HTS363E
ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 | ZZ45WAN2PP 1x K96ESAS X ZZ4SWANZPP
ZZ45WAN100 1x K96ESA5 | ZZA5WAN100 1x SPA701Z 1x ZZASWAN1G0
1x SPA701Z 1x SPA701Z
1x K96ESAS
3.893,50 € 4581,40 € 4.643,30 € 5.304,40 €
@ 42ZP/AVT5/APZ @ 4zP/1SG @ 42ZP/1SG/1VT5/APZ

== 1x zB32s | [ 1x zB33s | [ 1x zB33s | [ ‘ 1x ZB34S
E= 1x ZK3EL24 || == 1x ZK3EL24 | =iy 1x ZK3EL24 | = = 1x ZK3EL24
‘ﬁﬂ K 4x HTS363E ‘WK‘ = 1x ZU37VT5APZ2 | [FE E@L 1x ZH33xL | [FE EJM = 1x ZH33XL
| 1x K96ESA5 | | - 4x HTS363E | =—— 1x zvaxL | ==, 1x ZUSTVTSAPZ2
L 1x  SPA701Z || 1x ZZ45WAN2PP | 1x  ZZ55SAVE | :" s 25:;3/“5-
separat nach 1x ZZA45WAN100 | separat nach 4x HTS363E 4i HTS363E
Bedarf bestellen 1x K96ESA5 | Bedarf bestellen 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP
ZZ45WAN2PP 1x SPA701Z | ZZA5WAN2PP 1x SPA701Z 1x ZZASWAN100
ZZ45WAN100 ZZ45WAN100 1x SPA701Z
1x K96ESAS

@ 5zP/1RES @ 5ZP/1RES/1VT5/APZ @ 5zP/1RES/1SG @) 5zP/1RES/1SG/1VT5/APZ
== 1x ZB33S | [— ] 1x zB34s | [ ] 1x zB34s | [ = 1x ZB35S
== X ZK3EL24 | = ! X ZK3EL24 | =i X ZK3EL24 | i t— ix  ZK3EL24
‘ﬁ = 1x ZH3EL27 F EHREC— 1x ZH3EL27 ‘W}ﬁj o | 1x ZH3EL27 ‘mﬁﬂ ol = 1x ZH3EL27
| ‘ 1x  ZZ55SAVE | | - 1x ZU37VT5APZ2 | (= — 1x ZH33XL | = - 1x ZH33XL
L i 5x HTS363E | ! 1x  ZZ55SAVE | = 1x zvaxL | = 1x ZUSTVT5APZ2
1x ZY3XL

separat nach
Bedarf bestellen
ZZA5WAN2PP
ZZ45WAN100

1x K96ESA5
1x SPA701Z

5.551,40 €

5x HTS363E
1x ZZ45WAN2PP
1x ZZ45WAN100
1x K96ESAS5
1x SPA701Z

6.212,50 €

separat nach
Bedarf bestellen
ZZA5WAN2PP
ZZ45WAN100

2x ZZ55SAVE
5x HTS363E
1x K96ESA5
1x SPA701Z

© 6.27440€

2x ZZ55SAVE
5x HTS363E
1x ZZ45WAN2PP
1x ZZ45WAN100
1x SPA701Z
1x K96ESA5

6.992,60 €
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Planungsbeispiele Zahleranlagen
Hoéhe 1100 mm, Tiefe 205 mm, SaS 5-polig

:hager

Separat bestellen:
- SLS-Schalter fur Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63A)
- Einspeiseadapter K96ESA5 bis 25mm? (100 A), bei groBeren Querschnitten
z.B. K96C verwenden.
- nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 pro Z&hlerschrank einmal ZZ45WAN2PP
- Datenleitung ZZ45WANXXX zu jeder RJ45-Buchse
- Bestiickungspaket ZYxxx flr Spannungsversorgung
Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 »> Kapitelubersicht S.32-34
- Rangierkanéle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N,
3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

Hinweis:
Nach DIN VDE 0100-534 mussen Uberspannungs-Schutzeinrichtungen
mindestens so nah wie mdglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage
errichtet werden. (z.B.: SPA701Z oder SPA8012)

Hinweis bei Beispielen ohne APZ: APZ muss mind. 1x in der Anlage
vorhanden sein, kann in weiteren Zahlerschranken vorgesehen werden

eHZ

6ZP o 6ZP e 6ZP/1VT5/APZ o 6ZP/1SG o 6ZP/1SG/1VT5/APZ
; 1x ZB33S | [ : 1x ZB34s | [ : 1x ZB34s | [ = 1x ZB35S
: 1x ZL3EL26 | | , 1x ZL3EL26 | |= 1x ZL3EL26 | |= — 1x ZL3EL26
[ I 6x HTS363E ”ﬁ EOEI— 1x ZUS7TVT5APZ2 ”ﬁ K E; 1x ZH33XL ”ﬁ EpEgE | = 1x ZH33XL
1x K96ESAS5 | | - 6x HTS363E | | 1x ZY3XL | | - 1x ZU37VT5APZ2
1x SPA701Z | ! 1x ZZ45WAN2PP | ! 1x  ZZ55SAVE | ! 1x ZY3XL
separat nach 1x ZZA45WAN100 | separat nach 6x HTS363E 1x ZZ55SAVE
Bedarf bestellen 1x K96ESA5 | Bedarf bestellen 1x K96ESA5 6x HTS363E
ZZ45WAN2PP 1x SPA701Z | ZZA5WAN2PP 1x SPA701Z 1x ZZ45WAN2PP
ZZ45WAN100 ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN100
1x SPA701Z
1x K96ESA5
6.090,80 € 6.751,90 € 6.813,80 € 7.532,00 €
7ZP o 7ZP/1RES o 7ZP/ARES/1VT5/APZ o 7ZP/ARES/1SG o 7ZP/ARES/1SG/1VT5/APZ
i ! 1x zB34s | | ] 1x zB35S | [ = 1x zB35S | [ i ] 2x ZB33S
: 3 1x ZL3EL26 | | 3 1x ZL3EL26 | |= ] 1x ZL3EL26 | | il — x ZL3EL26
BEEEEEE 1x ZH3EL27 F K0 K0 K =) 1x ZH3EL27 | [FERDERERL] | 1x ZH3EL27 | [FEDER ﬁ ﬁ | = x ZH3EL27
1x  ZZ55SAVE | | - 1x ZUS7VT5APZ2 | | = 1x ZH33XL | | i - }i zu37V'Zr;|:g)z(;
7x HTS363E | 1x  ZZ55SAVE | ! 1x zyaxL || 1x ZY3XL
separat nach 1x K96ESA5 7 HTS363E | separat nach 2% ZZ55SAVE 1x ZZ55SAVE
Bedarf bestellen 1x SPA701Z 1x ZZ45WAN2PP | Bedarf bestellen 7x HTS363E 1x ZMO01MS
ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100 | ZZ45WAN2PP 1x K96ESA5 L6 HTS363E
ZZASWAN100 1x K96ESA5 | ZZA5WAN100 1x SPA701Z 1x ZZASWAN2PP
1x ZZ45WAN100
x  SPA701Z 1x  SPA701Z
1x K96ESA5
7.317,40 € 8.035,60 € 8.097,50 € 9.120,20 €
8ZP o 8ZP @ 8ZP/1VT5/APZ 0 8ZP/1SG @ 8ZP/1SG/1VT5/APZ
H.:. .:.‘.:. = 1x zB34s | [==—— 1x zB35S | [FT———= 1x zB35s | [F=F—T—74 1x ZB34S
e 2x ZK3EL24 | | 2x ZK3EL24 | | S 2x ZK3EL24 | | S| | 1x ZB32S
EREEHIE 1x  ZZ55SAVE ‘ﬁz 1x ZU3TVT5APZ2 | FEHERER '{L 1% ZHasx.. | PEOEEERE) | e
| — 8x HTS363E | | —— 1x  ZZS5SAVE | —=—— 1x ZY3XL ‘%|§ - 1x ZUSTVT5APZ2
L — 1x K96ESAS5 | ! — 8x HTS363E | ———1 2x  ZZ55SAVE 1x ZY3XL
separat nach 1x SPA701Z 1x ZZ45WAN2PP | separat nach 8x HTS363E 1x ZZ55SAVE
Bedarf bestellen 1x ZZA45WAN100 | Bedarf bestellen 1x K96ESA5 1x ZMo1MS
ZZ45WAN2PP 1x K96ESA5 | ZZA5WAN2PP 1x SPA701Z ?x zzwaf::gg
ZZ45WAN100 ZZ4A5WAN100 x
Tx SPATOIZ 1x ZZ45WAN100
1x SPA701Z
1x K96ESA5
7.934,30 € 8.652,50 € 8.714,40 € 9.710,30 €
9ZP @ 9ZP/1RES 0 9ZP/1RES/1VT5/APZ @ 9ZP/1RES/1SG @ 9ZP/1RES/1SG/1VT5/APZ
=== 1x zB35S || = ] ox ZB33s | [= ] ox ZB33s | [= i ] | 1x ZB33S
I=E==== 2x ZKIEL24 | o e 1x 2136126 || S= 1 2136126 || S= = — ]" szsgsL;?s
IR T x  zheELzr | [TEOEE F= 1 zHeEL2 | OEEERR | = zheEL22 PRI e LE 1% Zeseise
I — ox ZZ55SAVE | | e 1x ZHBEL27 | | = 1x ZH3EL27 | | il : 1x ZH3EL27
” 1x ZU37VT5APZ2 1x ZH33XL 1 ax ZH33XL
I i ox HTS363E | | = i 1= i il
1x  ZZ55SAVE 1x ZY3XL 1x ZUSTVTSAPZ2
separat nach 1x K96ESA5 separat nach 1x ZY3XL
1x ZMo1MS 2x  ZZ55SAVE
Bedarf bestellen 1x SPA701Z Bedarf bestellen 2x  ZZ55SAVE
ZZ45WAN2PP O TTS363E | AsWANZPP Ixo ZMOIMS x o ZMOIMS
1x ZZ45WAN2PP 9x HTS363E 9x HTS363E
ZZASWAN100 1x ZZ45WAN100 | ZZ4SWAN100 1x  K96ESAS 1x ZZ45WAN2PP
ix  K9BESAS ix  SPA701Z x zz“s";ﬁ;‘;:’g
1x SPA701Z 1x K9GESAS5
9.218,00 € 10.375,60 € 10.437,50 € 11.098,60 €
10ZP @ 10ZP @ 10ZP/1VT5/APZ @ 10ZP/1SG @ 10ZP/1SG/1VT5/APZ
: i 1x ZB35S | | === 2x ZB33S = 2x zB33s | [ ¥ 0 1x ZB33S
‘ | 1x ZL3EL26 | | === 1x ZL3EL26 i 1x ZL3EL26 | = = X ZB34s
MR K0 K KR 1x ZK3EL24 | P EIEOE MR E— 1x ZK3EL24 HE | 1x ZK3EL24 | BEOE | = 1x ZL3EL26
= oo ) 1x ZK3EL24
| ix  ZZ55SAVE | | == 1x ZUS7VT5APZ2 | 1x ZHa33xL | | — ZH33XL
i 10x HTS363E | | = 1x :ro;;:: ! f 1x Zvaxe | | 1x ZU37VT5APZ2
separat nach 1x K96ESA5 10x S separat nach 1x ZZ55SAVE x ZY3XL
Bedarf bestellen 1x SPA701Z Ix ZZ4SWAN2PP Bedarf bestellen 1x ZMO1MS Ix ZZ55SAVE
1x ZZ45WAN100 1x ZMO1MS
ZZ45WAN2PP x KoGESAS | ZZABWAN2PP 10x HTS363E 10x HTS363E
ZZ45WAN100 1x SPA701Z | ZZ45WAN100 1x K96ESA5 1x ZZ45WAN2PP
1x SPA701Z 1x ZZ45WAN100
1x K96ESA5
1x SPA701Z
975740 € ~ 10.780,10 € ~10.842,00 € - 11.503,10 €
42 Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023




:hager

43



Komplettfelder-/ Einbausatziibersicht 5-polig / TN-S-System
zum Einbau in Schranke 160 mm und 205 mm Tiefe

:hager

Komplettfelder mit Sammelschiene

Verteilerfelder

eHZ

eHZ Anschluss-
kassetten

1050mm (315A) mit OKK 1050 mm ohne OKK

1050mm mit OKK

eHZ-Anschluss-

— (— I — == [—
= (| (o o | — kassette (BKE-I)
| il — i C il C C C 1 — mit Zu- und
[KOK O LS K] [K[K] K] [K] [K]K] [K]K] [K] — Abgangsleitung
— 10 mm? zum
Nachriisten
APZ.
als RES APZ-Raum
ZH33XL inklusive
RJ-45-Buchse
als SG
ZH33XL
+ ZY3XL
it iner T ven x_KU73820
205 mm geeignet! 156,90 €
3x K96A
1ZP 2ZP 2ZP 4zP 6ZP RES/SG 1APZNT5 V17 591 €
ZH3EL27 ZK3EL22 ZH3EL22 ZK3EL24 ZL3EL26 ZH33XL ZU37VT5APZ2 ZU37KS | 1x  KH25C
578,60 € 952,10 € 945,20 € 1.586,20 € 2.362,10 € 384,20 € 372,60 € 312,00 € 37,60 €
= —— === e = =
| e o G o o o —]
= —— | — Ik | — —]
K fi] [f] fi] fic] [icfid] ficfic] fi] fic] [k fic| [K] [i<fi] [ fic] —
[ —
SaS SaS SaS SaS mit Sas, mit SaS, mit SaS,
12x10mm, 12x10mm, 12x10mm, 12x10mm, 5-polig 5-polig 5-polig
ohne OKK ohne OKK ohne OKK ohne OKK 12x10mm 12x10mm 12x10mm
inklusive inklusive
BKE-Daten- BKE-Daten-
schnittstelle schnittstelle
(OKK) (OKK)
1ZP 1ZP 4zP 6ZP 4zZP 6ZP VTS5
ZH3EL271H ZH3E10DS ZK3EL241H ZL3EL261H ZK3EL241N ZL3EL261N ZH3ES5N
645,90 € 722,30 € 1.721,50 € 2.565,60 € 1.992,80 € 2.972,60 € 527,80 €
) — = — —r
== e = = ==
= = — —
K KO K] [ (K] [KT] fK] (K] K] K] K]
inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive
BKE-Daten- BKE-Daten- BKE-Daten- BKE-Daten- BKE-Daten-
schnittstelle schnittstelle schnittstelle schnittstelle schnittstelle
(OKK) (OKK) (OKK) (OKK) (OKK)
1zP 2ZP 1zP 4zP 6ZP
ZH3EL27N ZK3EL22N ZH3EL22N ZK3EL24N ZL3EL26N
644,70 € 1.084,90 € 1.077,70 € 1.851,50 € 2.760,10 €

Kombiableiter 4pol. Typ 1+2 TNS/TT-System fiir Sammelschienenmontage

SPA701Z fir Wohngeb&ude ohne auBeren Blitzschutz

SPA801Z fiir Wohngeb&ude mit duBeren Blitzschutz
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Komplettfelder-/ Einbausatziibersicht 5-polig / TN-S-System
Sonderanwendungen

eHZ

- Zahlerfeld fir Zahlerfeld fir Zahlerfeld fir Zahlerfeld mit
PV-Anlage PV-Anlage 2 ahier Joservefeld eHZ  3-punkizihler  3-Punkizihler 16 mm?- Verteilerfelder
nach EEG k. Verdrahtung 9 ohne Verdrahtung ohne Verdrahtung  Verdrahtung
| — —
[m— —
| — —
C (—
—
+ ZY02PV nur fir Schrénke als RES. ZH32ES als RES. ZH33XL als PV fiir Dauerstrom- APZ-Raum inklusive | mit SaS 12x5 E
mit einer Tiefe von anwendungen RJ45-Buchse und Klemmen E
205 mm geeignet! BKE-| Kassette als SG ZH33XL bis 44 A 35mm?
bei Bedarf ZH33XL + ZY55PA o
separat bestellen + ZY3XL + 3x K96A Te)
(z.B.KU73520) nur fur Schranke +SLS ()
mit einer Tiefe von nur fir Schrénke -
205 mm geeignet! mit einer Tiefe von
205 mm geeignet! 1x  EHZ001K
69,00 €
1PV 1PV 1ZP 2RES 1RES/1SG 1PV 1ZP 1APZNTS VT5
ZH3EL27 ZH3EL27 ZH33X7 ZH32ES ZH33XL ZH33XL ZH3ES5DS ZU37VT5APZ2 ZH3ES5
578,60 € 578,60 € 443,70 € 334,70 € 384,20 € 384,20 € 650,50 € 372,60 € 457,40 €
RFZ mit SaS mit RfZ u. APZ APZ Raum inklusive E
und APZ APZ-Raum inklusive | RJ45-Buchse E
RJ-45-Buchse
(=]
Te]
(=]
-
APZ/3RFZ/SS5 VT3 1APZ/MM5
ZH33SAR2 ZU37VT3APZ2 | ZU37NW5APZ2
531,20 € 380,20 € 416,60 €
Bestiickungspaket fiir Spannungsversorgung APZ/RfZ, LS 6 A im NAR
a "‘t: | Bauhohe Montageort des  Anschlussleitung
*! u” “.ﬂ L Zahlerschrank Sicherungsorgans  fir Sicherungsorgan VPE PrGr Preis Best.Nr.
¢ 1.100 mm NAR RZ LS 1 HO20 115,20 € ZY3N1ILS
ZY3N1LS 1.400 mm NAR Rfz LS 1 HO020 117,50 € ZY5N1LS
Bestiickungspaket fiir Spannungsversorgung APZ/RfZ, LS 6 A im NAR
& ||
ﬂ =l Bauhohe Montageort des  Anschlussleitung
,ll u a l “ oy == - Zahlerschrank Sicherungsorgans  fiir Sicherungsorgan VPE PrGr Preis Best.Nr.
- 1.100 mm NAR APZ+RfZ LS 1 HO020 121,20 € ZY3N2LS
ZY3N2LS 1.400 mm NAR APZ+RfZ LS 1 H020 123,50 € ZY5N2LS
Bestiickungspaket fiir Spannungsversorgung RfZ, mit SABO 1,6 A im NAR
Bauhohe Montageort des  Anschlussleitung
Zahlerschrank Sicherungsorgans  flr Sicherungsorgan VPE PrGr Preis Best.Nr.
1.100 mm NAR Rfz SABO 1 HO020 109,50 € ZY3N1SA
1.400 mm NAR Rfz SABO 1 HO020 111,90 € ZYS5N1SA
Bestiickungspaket fiir Spannungsversorgung APZ/RfZ, SABO 1,6 A im NAR
Bauhdhe Montageort des  Anschlussleitung
Zahlerschrank Sicherungsorgans  flr Sicherungsorgan VPE PrGr Preis Best.Nr.
1.100 mm NAR APZ+RfZ SABO 1 HO020 113,00 € ZY3N2SA
1.400 mm NAR APZ+RfZ SABO 1 HO020 115,40 € ZY5N2SA
ZY3N2SA
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VNB, Standorte

:hager

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

Ort System- Nenn- Steuergerate eHz- Spannungs- Besonderheiten
Netz- strom- zugelassen versorgung Zahleranlagen
form SLS Messsystem

A

Achim, Stadtwerke Achim AG T 40A nach Ricksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Einspeisegehause ab 36gmm
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz

B

Bad Bramstedt, Stadtwerke Bad Bramstedt Netz TN-S 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA

GmbH als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz

Bad Harzburg, Stadtwerke Bad Harzburg GmbH TN-S B63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Rtck- ZYXNTSA Einspeisegehéuse ab 35 mm?
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz

Bad Pyrmont, Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Einspeisegehéuse ab 35 mm?
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz

Bad Sachsa, Stadtwerke Bad Sachsa GmbH TN-S 35A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA
auf 3-Punkt-Platz

Bad Segeberg, ews-Netz GmbH TN-S 50A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Technische Betriebsflihrung durch
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB Schleswig Holstein Netz
3-Punkt-Platz

Barmstedt, Stadtwerke Barmstedt TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz

Bordesholm, Versorgungsbetriebe Bordesholm TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTSA

GmbH als Modulargerét oder auf
3-Punkt-Platz

Borkum, Nordseeheilbad Borkum GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA
als Modulargerét oder auf
3-Punkt-Platz

Bovenden, Gemeindewerke Bovenden GmbH& ~ TN-S 35A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTLS

Co.KG als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz

Braunschweig, Braunschweiger Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTSA Vom Elektroinstallateurist eine Z&hler-
auf 3-Punkt-Platz steckklemme mit Stiften einzubauen.

Dies gilt fir Gewerbeanlagen, Allge-
meinanlagen, Aufzlige, Heizungsan-
lagen, E-Mobllitét. Hauptschalterim
AARfUr alle Zahlerplétze gefordert.

Bremen, wesemetz Bremen GmbbH TN-S 40A nach Rucksprache VNB, ja ZYxN1SA Pro APZ max. 20 Zahlerplétze, diese

auf 3-Punkt-Platz mUssen in zusammenhangenden
Gehausen installiert werden. Zah-
lerplétze im Bereich Stromim Freien
sind miteiner IP54-Abdeckung aus-
Zustatten.

Bremerhaven, Eurogate Technical Services GmbH — TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXN1LS ab 63 AHAS-Abweichung
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz

Bremerhaven, Fischereihafen-Betriebsgesellschaft  TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXN1SA ab 63 AHAS-Abweichung moglich

mbH als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz

Bremerhaven, wesemetz Bremernaven GmbH TN-S 40A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA Pro APZ max. 20 Zahlerplatze, diese
auf 3-Punkt-Platz mUssen in zusammenhangenden

Gehausen installiert werden. Zah-
lerplétze im Bereich Stromim Freien
sind miteiner IP54-Abdeckung aus-
zustatten.

Brunsbuttel, Stadtwerke Brunsbuttel GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz

Buchholzi.d.N., Stadtwerke Buchholzin der T 40A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA Grundsétzlichistein SPD Typ 2 zu

Nordheide GmbH als Modulargerat oder auf installieren, bei Gebauden mit ule-
3-Punkt-Platz rem Blitzschutz und Gebauden mit

Hausanschluss aus einer Frelleitung
ist zusétzlich der Einsatz eines SPD
Typ 1 verpflichtend. BeiEinsatzim
Vorzahlerbereich istein SPD Typ 1
ebenfalls verpflichtend. Grundsétzlich
wird der Einsatz eines SPD Typ 1+2
empfohlen.

Burgdorf, Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Es gelten die technischen Anschluss-
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB pedingungen des technischen
3-Punkt-Platz Betriebsflihrers Avacon Netz GmbH

Buxtehude, Stadtwerke Buxtehude GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA Verwendet ein Messstellenbetreiber
als Modulargerat oder auf ausschlieBlich Messeinrichtungen flr
3-Punkt-Platz Befestigungs- und Kontaktiereinrich-

tungen kann ein Adapter (BKE-A oder
BKE-AZ (mit Raum fUr Zusatzanwen-
dungen)) auf einem Zahlerfeld nach
DIN 43870 mit Dreipunktbefestigung
montiert bzw. nachgertstet werden.
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C
Celle, Celle-Uelzen Netz GmbH TN-S 63A nach Ricksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Pro Zahlerplatz muss eine Zahler-
auf 3-Punkt-Platz sprache mit VNB steckklemme verbaut werden. Zahler-
anschlussstifte mussen geschraubt
werden!
Clausthal-Zellerfeld, Stadtwerke Clausthal- TN-S 35A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1LS
Zellerfeld GmbH als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
D
Dahlenburg, Energieversorgung Dahlenburg- TN-S 50A nach RUcksprache VNB, nein ZYXN1SA
Bleckede AG auf 3-Punkt-Platz
Dannenberg (Elbe), EVE Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1LS
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz.
Diepholz, Stadtwerke EVB Huntetal GmbH T 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Duderstadt, Eichsfelder Energie- und TN-S 35A nach Rucksprache VNB, nein ZYXN1SA
Wasserversorgungsgesellschaft mbH als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
E
Eckemférde, Stadtwerke Eckemférde GmbH TN-S 35A nach Rucksprache VNB, nein ZYXN1LS
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Einbeck, Stadtwerke Einbeck GmbH TN-S 35A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Elmshom, Stadtwerke ElImshorm TN-S 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYxNTSA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Emden, Stadtwerke Emden GmbH T 40A erforderlich, als Modulargerét ja, nach Rlck- ZYxNTSA Netzform TT-Netz
oder auf 3-Punkt-Platz sprache mit VNB
Eutin, Stadtwerke Eutin GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Rtck- ZYxNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
F
Flensburg, Stadtwerke Flensburg GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
G
Geesthacht, Stadtwerke Geesthacht GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYXN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Gllickstadt, Stadtwerke Gllickstadt GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYXN1SA ab 63 AHAS-Abweichung maoglich
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Grevesmuhlen, Stadtwerke GrevesmUhlen GmbH — TN-S 63A nach Ricksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
Gronau (Leine), Uberlandwerk Leinetal GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTSA Wandlermessanlagen Uber 260 A
als Modulargerat oder auf sind immer mit dem Netzbetreiber flr
3-Punkt-Platz den Einzelfall abzustimmen.
GUstrow, Stadtwerke Gustrow GmbH TN-S 35A nach Rucksprache VNB, ja, nach Rtck- ZYXN1LS
auf 3-Punkt-Platz sprache mit VNB
H
Hagena. T.W, Teutoburger Energie Netzwerk eG T 40A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1LS
(TENeG) als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Hagenow, Stadtwerke Hagenow GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA SLS40AbeiHAS bis 63 A, sonst
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB 63A
3-Punkt-Platz
Halstenbek, Gemeindewerke Halstenbek TN-S 50A nach RUcksprache VNB, nein ZYXN1LS
auf 3-Punkt-Platz
Hameln, GWS Stadtwerke Hameln GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYXN1SA BeiEinsatz der Wandleranlage
als Modulargerat oder auf B32.05 muss bauseits ein Siche-
3-Punkt-Platz rungselement DO1 fUr Spannungs-
pfad eingesetzt werden.
Hann. Mdnden, Versorgungsbetriebe Hann. TN-S 36A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA
Munden GmbH als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Hannover, enercity Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxNTSA Am Standardhausanschluss 100A

auf 3-Punkt-Platz

sind max. 3 Ladepunkte mitjeweils
22KWmabglich. Fur Gewerbeanlagen
<B3A, Allgemeinanlagen mit Aufzug,
Tiefgaragen, Heizungen, usw. isteine
Zahlersteckklemme zu installieren,
Steckstifte sind beizustellen. Fur
Erzeugungsanlagen mit Direktzahler-
platz wird ein Hauptschalter im oberen
Kundenanschlussraum gefordert.
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Hannover, GETEC net GmbH TN-S 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1LS Je Zahlerschrank st ein Montageplatz
auf 3-Punkt-Platz fUrein Modem zur Femauslesung
vorzusehen. GemaB TAR-NS istim
netzseitigen Anschlussraum des
Zahlerkastens eine Uberspannungs-
Schutzeinrichtung (SPD) Typ 1 zuins-
tallieren. Steuerung nach $14a EnWG
z.B. flr Ladeeinrichtungenist mitdem
VNB abzustimmen.
Hasbergen, Elekirizitdtsgenossenschaft TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA
Hasbergene.G. als Modulargeréat oder auf
3-Punkt-Platz
Heide, Stadtwerke Heide GmbH TN-S B3A nach RUcksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA Die Schutzartdes Zahlerplatzes ist
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB innerhalb des Anschlussschrankesin
3-Punkt-Platz mindestens IP54 auszufUhren.
Heikendorf, Gemeindewerke Helkendorf GmbH TN-S B3A nach RUcksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
Helmstedt, Avacon Netz GmbH TN-S B3A nach RUcksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA FUr Doppeltarif-, Warmepumpen-,
auf 3-Punkt-Platz sprache mit VNB e-Heizungs- und Wandleranlagen
sind bis auf weiteres Zahlerschranke/-
Platze mit 3-Punktbefestigung auszu-
fUhren. Fur Gewerbe wird der bausel-
tige Einsatz von Zahlersteckklemmen
empfohlen.
Hildesheim, EVI Energieversorgung Hildesheim TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA 3pol. Neozed Element (LDO46) oder
GmbH & Co. KG als Modulargerat oder auf sprache mitVNB Hauptschalter (SH363N) pro Zahler
3-Punkt-Platz im AAR erforderlich
Husum, Stadtwerke Husum Netz GmbH TN-S 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA \Vom Elektroinstallateur ist eine Zahler-
als Modulargerét oder auf steckklemme mit Stiften einzubauen.
3-Punkt-Platz Dies gilt fir Gewerbeanlagen, Allge-
meinanlagen, Aufzlige, Heizungsan-
lagen, E-Mobilitat.
|
ltzehoe, Stadtwerke Itzehoe GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA
als Modulargerét oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
K
Kaltenkirchen, Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxNTSA Technische BetriebsfUihrung durch
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB Schleswig Holstein Netz
3-Punkt-Platz
Kiel, SWKiel Netz GmbH TN-S 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYxNTSA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Kénigslutter am EIm, Stadtwerke EIm-Lappwald TN-S 50A erforderlich, auf 3-Punkt-Platz ja, nach Rlck- ZYXNTLS
GmbH sprache mit VNB
Kronshagen, Versorgungsbetriebe Kronshagen TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTSA Der Einsatz von 63A SH-Schaltern ist
GmbH als Modulargerat oder auf vorab mitdem Netzbetreiber abzu-
3-Punkt-Platz stimmen. Mehrzahleranlagen sowie
Zahlerpléatze mit Tarifumschaltungen
oder Freigabesteuerungen sind
grundsétzlich mit einem TSG-Feld
auszurUsten.
L
Lauenburg/Elbe, VersorgungsBetriebe Eloe GmbH  TN-S 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYXN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Lehrte, Stadtwerke Lehrte GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1LS
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Lingen (Ems), Stadtwerke Lingen GmbbH TN-S 63A nach Rlcksprache VNB, nein ZYxN1SA Tellweise TT-Netz (z.B. Lingen und
als Modulargerat oder auf Lohne), mit VNB abstimmen
3-Punkt-Platz
Ludwigslust, Stadtwerke Ludwigslust-Grabow TN-S B63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruick- ZYXNTSA In Anlehnung an die TAB der WEMAG,
GmbH als Modulargerat oder auf sprache mitVNB Stand 05/2021
3-Punkt-Platz
LUbeck, TraveNetz GmbH TN-S 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA Abweichungen nach Rlcksprache
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
LUbz, Stadtwerke LUbz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
M
Malchow, Stadtwerke Malchow TN-S 63A nach RUcksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXN1SA
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
Moringen, Stadtwerke Leine - Solling GmbbH TN-S 63A nach RUcksprache VNB, nein ZYXN1LS
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Munster, Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH TN-S 63A nach RUcksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
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N
Neustadtin Holstein, Stadtwerke Neustadtin TN-S 35A nach Ricksprache VNB, nein ZYxN1SA Pro Zahlerplatz wird eine Zahlersteck-
Holstein als Modulargerat oder auf klemme gefordert.
3-Punkt-Platz
Neustadt, LeineNetz GmbH TN-S 356A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Auch fur Haushaushaltskunden wird
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB der Einsatz von Zahlersteckklemmen
3-Punkt-Platz dringend empfohlen. Wird inZPlan
bereits berticksichtigt.
Niebull, Stadtwerke Nordfriesland - Netz GmbH TN-S 50A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA
auf 3-Punkt-Platz sprache mit VNB
Norden, Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA
GmbH als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Nordermey, Stadtwerke Nordermey GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Norderstedt, Stadtwerke Norderstedt TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA Bei Neuanlagen muss die Span-
als Modulargerat oder auf nungsversorgung fur APZ&RFZ
3-Punkt-Platz vorhanden sein.
Nordhom, nvb Nordhormer Versorgungsbetriebe TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA
GmbH als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Northeim, SWN Stadtwerke Northeim GmibH TN-S 35A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTSA
auf 3-Punkt-Platz
Nortorf, Stadtwerke Nortorf AOR TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
o
Oldenburg in Holstein, Stadtwerke Oldenburgin TN-S 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTSA
Holstein GmbH als Modularger&t oder auf
3-Punkt-Platz
Oldenburg, EIWENETZ GmbH TN-S 40A nach Rucksprache VNB, als  ja ZYxN1SA Es sind bevorzugt Zahlerplétze mit
Modulargerat BKE zuerrichten. Ab >100Awird
ein Hausanschlusskasten mit einer
Einspeisung von min. 4x95gmm
oder mehreren Kabeln gefordert.
FP61H1N kann verwendet werden.
Ab >160A Dauerstrom FP62HTN
verwenden. OKK-Schnittstelle ab
einem Jahresverbauch >6000KWh
oder einer Erzeugungsanlage >7KWp
verwenden.
Oldenburg, Niedersachsen Ports GmbH&Co. KG  TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTLS
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Osterholz-Scharmbeck, Osterholzer Stadtwerke T 40A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTSA Netzform TT-Netz. Wandlermessun-
GmbH&Co. KG als Modularger&t oder auf gen sind immer mit dem Netzbetrei-
3-Punkt-Platz ber abzustimmen.
Osterode am Harz, Harz Energie Netz GmbH TN-S 50A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Wandleranlagen >250A sind mit Zah-
auf 3-Punkt-Platz sprache mit VNB lerwechseltafeln zu errichten
Ottersberg, Elektrizitats-Werk Ottersberg TN-S 40A nach Ricksprache VNB, nein ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
P
Parchim, Stadtwerke Parchim GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Peine, Stadtwerke Peine GmbH TN-S 40A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Perleberg, PVU Energienetze GmbH TN-S B63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Rtick- ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Pinneberg, Stadtwerke Pinneberg GmbH TN-S B63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Rtck- ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Pritzwalk, Stadtwerke Pritzwalk GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Q
Quickborn, NordNetz GmbH TN-S 50A nach RUcksprache VNB, nein ZYXN1LS
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Quickbomn, Schleswig-Holstein Netz AG TN-S 50A nach RUcksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA Einsatz Wechseltafel ab 100KW (PV
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB ab 100KWp) Erzeugungsleistung
3-Punkt-Platz oder Messungen mit Wandlerm 500A.
Wandlerlasche mind. 30x10mm
bis 250A, ab 250A dann 40x10mm
Quickbormn, Stadtwerke Quickborm GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxNTSA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz

Technische Anderungen vorbehalten

49



VNB, Standorte :hager

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

Ort System- Nenn- Steuergerate eHz- Spannungs- Besonderheiten
Netz- strom- zugelassen versorgung Zahleranlagen
form SLS Messsystem
R
Ratzeburg, Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH TN-S 50A nach Ricksprache VNB, ja ZYxN1SA Abweichungen nach Rlcksprache
als Modulargerat oder auf mit VNB maglich
3-Punkt-Platz
Rendsburg, Stadtwerke Rendsburg GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1LS ab 63 AHAS-Abweichung maglich
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Rostock, Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA
mbH als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Rostock, Stromkontor Rostock Port GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXN1LS
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Rotenburg (Wumme), Stadtwerke Rotenburg T 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA
(Wamme) GmbH als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
S
Sassnitz, Fahrhafen Sassnitz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYXN1LS
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Schleswig, Schleswiger Stadtwerke GmoH TN-S B3A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1LS
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Schneverdingen, Stadtwerke Schneverdingen- TN-S B3A nach Rucksprache VNB, nein ZYXN1LS
Neuenkirchen GmbH als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Schénkirchen, Gemeindewerke Schonkirchen TN-S B3A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTSA
GmbH als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Schttorf, Stadtwerke Schittorf-Emsburen GmbH - TT 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxNTSA Netzform TT-Netz. Im oberen
als Modulargerat oder auf Anschlussraumiist ein sperrbarer
3-Punkt-Platz Hauptschalter mit einem Nennstrom
von 63 Avorzusehen.
Schwentinental, Stadtwerke Schwentinental TN-S 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTSA
GmbH als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Schwerin, Netzgesellschaft SchwerinmbH (NGS)  TN-S 35A nach Rucksprache VNB, nein ZYXNTSA
auf 3-Punkt-Platz
Schwerin, WEMAG Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXN1SA
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
Soltau, Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG T 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYXN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Springe, Stadtwerke Springe GmbH TN-S 63A nach Ricksprache VNB, nein ZYxN1SA Technische Betriebsflihrung durch
als Modulargerat oder auf Braunschweiger Netz GmbH. Vom
3-Punkt-Platz Elektroinstallateur ist eine Zahlersteck-

klemme mit Stiften einzubauen. Dies
giltfir Gewerbeanlagen, Allgemein-
anlagen, Aufzlige, Heizungsanlagen,

E-Mobilitat.
Stade, Stadtwerke Stade GmbH TN-S 40A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Sofern die SWS Messstellenbetreiber
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB ist, brauchen Zahlerplétze, welche
3-Punkt-Platz aufgrund der gesetzlichen Vorga-

benkein intelligentes Messsystem
bendtigen, nicht bauseitig mit einer
opto-elektrischen Schnittstelle (OKK)

ausgestattet werden.
Stralsund, SWS Netze GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
T
Teterow, Stadtwerke Teterow GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
Tornesch, Stadtwerke Toresch-Netz GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Technische Betriebsflihrung durch
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB Schleswig Holstein Netz
3-Punkt-Platz
U
Uelzen, Stadtwerke Uelzen GmbH T 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Netzform TT-Netz. Niederspannungs-
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB hausanschluss ausschlieBlich bis
3-Punkt-Platz max. 200A bzw. 138KW.
Uslar, Stadtwerke Uslar GmbH TN-S 35A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA
als Modulargerét oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
\
Verden, Stadtwerke Verden GmbH TN-S 63A nach RUcksprache VNB, nein ZYXN1LS
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
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https://www.hager.de/ZPlan
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VNB, Standorte

Weitere Informationen unter: hager.de/ZPlan

Ort System- Nenn- Steuergerate eHz- Spannungs- Besonderheiten
Netz- strom- zugelassen versorgung Zahleranlagen
form SLS Messsystem
W
Walsrode, Stadtwerke Béhmetal GmbH TN-S 63A nach Ricksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Zahlerplétze im AuBenbereich sind mit
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB Abdeckungen IP54 auszustatten
3-Punkt-Platz
Waren (MUritz), Stadtwerke Waren GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA ab >63A HAS-Abweichung mdg-
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB lich, Z&hlersteckklemme pro Zahler
3-Punkt-Platz erforderlich
Wedel, Stadtwerke Wedel GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA Uberspannungsschutz ist nach DIN
als Modulargerat oder auf VDE0100-443 und -534 vorzusehen
3-Punkt-Platz
Westerland, Energieversorgung Sylt GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA Es sind bevorzugt Zahlerplétze mit
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB BKE zu errichten. FUr Doppeltarif-,
3-Punkt-Platz Warmepumpen-, e-Heizungs- und
Wandleranlagen sind bis auf weiteres
Z&hlerschranke/-Platze mit 3-Punkt-
befestigung auszuflihren.
Wilhelmshaven, GEW Wilhelmshaven GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA Wandleranlagen sind mit SG-Platz als
als Modulargerat oder auf 3-Pkt. auszustatten
3-Punkt-Platz
Wilster, Stadtwerke Wilster TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxN1SA
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Winsen (Luhe), Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH ~— TT 50A nach Rucksprache VNB, nein ZYxN1SA Netzform TT
auf 3-Punkt-Platz
Wismar, Strom- und Gasnetz Wismar GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Wittenberge, Stadtwerke Wittenberge GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxNTSA
als Modulargerat oder auf sprache mitVNB
3-Punkt-Platz
Wittmund, Energiegenossenschaft fir Wittmund TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYxNTSA
eG als Modulargerat oder auf sprache mit VNB
3-Punkt-Platz
Wolfenbuittel, Stadtwerke Wolfenblittel GmboH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja ZYXNTSA
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
Wolfsburg, LSW Netz GmbH & Co. KG TN-S 63A nach Rucksprache VNB, ja, nach Ruck- ZYXNTSA Bei Gewerbeanlagen mit empfindli-
als Modulargerat oder auf sprache mit VNB cher Elektroinfrastruktur und Anlagen
3-Punkt-Platz mit Aufzug mit direkter Messung ist
eine Z&hlersteckklemme inkl. Stifte
bauseits vorzusehen.
Wolfsburg, VW Kraftwerk GmbH TN-S 63A nach Rucksprache VNB, nein ZYKNTLS
als Modulargerat oder auf
3-Punkt-Platz
V4
Zeven, Stadtwerke Zeven GmbH TN-S 50A erforderlich, als Modulargerét nein ZYxN1SA ab 63 AHAS-Abweichung mdg-

oder auf 3-Punkt-Platz

lich//\Wago Wandlerprifklemme
2007-8873// Wandlerkupfer
30x10x160mm UM30V2
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TAB-Hinweise thager

TAB-Hinweise:

Produkte nach aktueller Vorgabe der VDE-AR-N-4100

- Netzform siehe VNB-Ubersicht des Kapitels

- FUr Messungen bis 63 A gilt die Anwendungsregel VDE-AR-N-4100

- Der Zahlerplatz mit einer Z&hlerverdrahtung von 10 mm? ist geeignet fir Bezugsanlagen mit haushaltstiblichem Aussetzbetrieb <
63A und Dauerbetriebsstrom < 32 A.

- Der Zahlerplatz mit einer Zahlerverdrahtung von 16 mm? ist geeignet fir Bezugsanlagen mit haushaltstiblichem Aussetzbetrieb <
63A und Dauerbetriebsstrom < 44 A (Einfachbelegung).

- Zahlerpléatze im Aussetzbetrieb > 63 A sowie mit Dauerbetriebsstrom > 44 A sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen (z.B. hal-
bindirekte Wandlermessungen).

- Die Umgebungsbedingungen sind bei der Auslegung der Anlage grundsétzlich zu berticksichtigen. Raume mit Temperaturen von
dauerhaft tber 30°C (nach DIN 18012 mehr als eine Stunde) sind als Installationsorte nicht zuléssig.

- Bei Zahleranschlussschranken im Freien sind infolge der Umgebungsbedingungen die erlaubten Dauerbetriebsstrome nach DIN
VDE 0603-2-1 mit den Faktor 0,94 zu multiplizieren.

- Nicht belegte Zahlerfelder missen berlihrungssicher und spannungsfrei ausgefihrt sowie gegen Einschalten gesichert werden (z.B.
mit Blindplatte KU4OXXE (eHZ2) bzw. T95L (3-Punkt)).

- Im Einfamilienhaus ist der Stromkreisverteiler seitlich im Schrank zugelassen, ansonsten in der Unterverteilung. Der AAR ist grund-
sétzlich nicht als Stromkreisverteiler zu verwenden.

- Uber dem Zahler im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) von 300 mm Hohe kénnen bis zu 3 abzweigende Wechselstromkreise
fUr Kellerbeleuchtung, Waschmaschine oder Trockner mit max. 16A/10kA und bei Doppelbelegung mit einer max. Breite von 6 PLE
pro Zahlerplatz eingebaut werden (z.B. FI/LS 3 x 1-polig + N, ADZ316D in Kombination mit einem SLS von Hager).

- Raum fUr Zusatzanwendungen (RfZ) im eHZ-Zahlerplatz standardmaBig integriert. Dieser Raum ist fur Betriebsmittel des Netz- oder
Messstellenbetreibers vorgesehen. Eine Nutzung als Stromkreisverteiler ist nicht zuléssig.

- eHZ-Zahlerplatze sind nach Vorgabe des Netzbetreibers mit einer opto-elektrischen Schnittstelle (OKK) pro Zahler auszustatten
und deren Leitung in den RfZ zu fiihren. (siehe VNB-Ubersicht).

- Der netzseitige Anschlussraum (NAR) ist grundsatzlich mit einem 5-poligen Sammelschienensystem auszustatten. Als Trennvor-
richtung fir die Kundenanlage ist ein SLS-Schalter einzusetzen, Nennstromstarke nach VNB-Vorgabe (siehe VNB-Ubersicht).

- Die Hauptleitung ist von unten, seitlich oder von hinten in den Z&hlerschrank einzufihren, eine Einfihrung von oben ist nicht zulés-
sig.

- Alternativ kann die Hauptleitung auch in ein seitlich angeordnetes Einspeisegehduse des Zahlerschrankes eingefiihrt und ange-
schlossen werden. Hager bietet hierzu verschiedene Kabelanschlusskasten (z. B. U84S4 + ZM45S) oder Anschlussgehéuse (z.B.
ZB011C/D) an.

- Die Hauptleitung ist im TN-System an der erstmoglichen Stelle im Geb&ude 5-polig auszufihren. Die Auftrennung des PEN-Leiters
in PE- und N-Leiter soll also in der Regel im Hausanschlusskasten oder spétestens im NAR des Zahlerschrankes erfolgen (z. B. mit
N75B oder ZM35PE).

- Besonderheit in TT-Netzen: Hier ist der PE-Leiter vom NAR zum AAR verstéarkt zu isolieren (Standard bei hager). Eine enstprechende
Isolation von PE-Klemme und PE-Schiene ist ebenfalls erforderlich. Hierzu kann das Bestlickungspaket ZY50KB verwendet werden.
- Nach der Neufassung der DIN VDE 0100-443 ist ein Uberspannungsschutzgerét (SPD) in nahezu jedem Gebaude gefordert. Am
einfachsten lassen sich die normativen Vorgaben mit sogenannten Kombiableitern umsetzen, die im netzseitigen Anschlussraum
oder in einem separaten Anschlussgehéuse (z.B. U84S4 oder ZB011C) auf den Sammelschienen platziert werden kdnnen.

- Zur Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems muss in jedem Zahlerschrank mindestens ein Spannungsabgriff vom NAR flir
die Spannungsversorgung des Smart Meter Gateways im RfZ vorhanden sein. In Schréanken mit APZ muss ein zusétzlicher Span-
nungsabgriff fiir den APZ-Raum installiert werden. Hager bietet hierzu verschiedene Bestlickungspakete an.

- Im Z&hlerschrank ist ein Raum fir APZ nach DIN VDE 0603-1 vorzusehen. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Hauslbergabe-
punkt fir Kommunikationstechnik (HUP) und dem Zahlerplatz. Als mégliche Montageorte des APZ nennt die Anwendungsregel
sowohl das Kommunikationsfeld als auch das Verteilerfeld im Zahlerschrank (an der Ober- oder Unterkante des Schrankgehauses).
Eine Platzierung des APZ auBerhalb des Zahlerschrankes ist nicht gestattet.

- Fur eine sichere Kommunikation (WAN) zwischen Abschlusspunkt Zéhlerplatz (APZ) und Z&hlerplatz verlangt die Anwendungsregel
eine Datenleitung mindestens nach Cat. 5, die in APZ und Zahlerplatz an RJ45-Buchsen der Schutzklasse Il zu flhren
ist(ZZ45WAN2PP fir BKE-I, fir Hutschiene bei APZ und fir 3-Punkt). Die Verlegung der Datenleitung zur RJ45-Buchse ist normen-
konform nach DIN VDE 0603-100 auszufihren. Das ist durch die doppelte Isolierung der Datenleitungen (z.B. ZZ45WAN100) gege-
ben.

- Die zentrale Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG, Ladeeinrichtungen flr Elektrofahrzeuge mit
einer Bemessungsleistung > 12kVA, Erzeugungsanlagen und/oder Speichern ist nach den Vorgaben des Netzbetreibers vorzuneh-
men. In diesen Féllen ist ein zusatzlicher Platz fir ein Schaltgerat (SG) einzuplanen.

- Bei Einspeisequerschnitten ab 50 mm? sind separate Einspeisegehause oder Anschlussschranke zu empfehlen (z.B. U84S4 oder
ZB011C).

- TSG = Tarifschaltgerat ist in allen Planungsbeispielen mit SG (Schaltgeréat) bezeichnet
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:hager Bestiickung

TAB-Schaltschema:

SLS-Schalter auf Sammelschienensystem

anlagenseitiger Anschlussraum: (AAR)
- Hauptleitungsabzweigklemme

: 3-polig

| - fingersicher nach DGUV V3

| - PE/N Klemme 2x5-polig oder
]

1

|

L1123

4x5-polig

Zahlerfeld: (ZF)

- 3-Punktbefestigung mit AuBenleitern,
N und PE

- Verdrahtung HO7V-K 10 mm?

)\ : netzseitiger Anschlussraum: (NAR)
| - Sammelschienensystem 5-polig

I

]

| A\\N
| A\\Y

- Selektiver Leitungsschutzschalter

L1
. L2
: L3
* PE
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Zahleranschlusssaulen Basis - AuBenanwendung
SaS 5-polig, Schutzart IP44, Schutzklasse II, RAL 7035 chager

Bitte beachten Sie abweichende Anforderungen regionaler VNB
- SLS-Schalter, Spg.Versorgung, Zéhlersteckklemmen + Zubehor
bitte nach jeweiliger Vorgabe VNB ergénzen.

- MaBe: H = 2010 mm, B = 780mm, T= 315mm (ZAS131...)
- MaBe: H =2010 mm, B = 1110mm, T= 315mm (ZAS132...)

SaS 5-polig

1x ZAS175BD15 1x ZAS205BD25

sep. bestellen: sep. bestellen:
1x ZAN334C 1x ZAN334C
2x ZAY95075 2x ZAY95075
1x HTS363E 2x HTS363E
1x ZY3N1ILS 1x ZY3N1ILS
1x ZAY450AT 1x ZAYT750AT

[
Ir
IL
L

3.528,70 €

3.093,30 € | L J

v4-)0 @ 1ZP/APZ

APZ 1x ZAS205BD15A 1x ZAS205BD25A
APZ sep. bestellen: sep. bestellen:
 — 1x ZAN334C 1x ZAN334C

2x ZAY95075
1x HTS363E

2x ZAY95075
2x HTS363E

Pz (] 1x ZY3N2LS 1x ZY3N2LS
H wax — 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN2PP
— 1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN100
1x  ZAY450AT 1x  ZAY750AT
L J] 3.245,90 € 3.879,50 €
ZP/ © 1zP/APZNT @ 2ZP/APZ/RES™ad verfigbar @ 2ZP/APZ/RES/RES ad verfugbar
APZ/ 1x ZAS207BD15A 1x ZAS207BD25A 1x  ZAS131BD45A 1x  ZAS132BD65A
APZ sep. bestellen: sep. bestellen: sep. bestellen: sep. bestellen:
\"A) — 1x  ZAN334C 1x  ZAN334C 1x ZAN334C 1x ZAN334C
Ix ZADT17 Ix ZADT17 3x ZAY95075 3x ZAY95075
3x  ZAY95075 3x  ZAY95075 o HTS363E o HTS363E
e 1x HTS363E 2x HTS363E x ZYaNILS x ZYaNILS
| i = x ZYSN2LS Ix ZYSN2LS 1 2ZZ45WAN2PP 1 2ZZ45WAN2PP
1x ZZASWAN2PP 1x ZZ4ASWAN2PP x x
1x ZZASWAN100 1x ZZ4SWAN100 | — 1x  ZZ45WAN100 1x  ZZ45WAN100
1x  ZAY450AT 1x  ZAY750AT 1x ZAYTS0AT 1x ZAYTS0AT
Felder siehe Felder siehe
l Planungshilfe S. 65 | |L A Planungshilfe S. 65
L 4.216,00 € 4.849,40 € || Jl 5.092,90 € 5.936,40 €
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Komplettschranke

Héhe 1100 mm, Tiefe 205 mm, SaS 5-polig

Separat bestellen:

- SLS-Schalter fir Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63A)
- Bestlickungspaket ZYxxx fir Spannungsversorgung

Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 »> KapiteltUbersicht S.46-50
- Rangierkanéle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N,

3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

Hinweis:

Nach DIN VDE 0100-534 miissen Uberspannungs-Schutzeinrichtungen
mindestens so nah wie mdglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage
errichtet werden. (z.B.: SPA701Z oder SPA8012)

Einspeiseadapter KOBESAS5 bis 25mm?

z.B. K96C verwenden.

(100 A), bei gréBeren Querschnitten

- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP pro Zahlerschrank enthalten.

Hinweis bei Beispielen ohne APZ: APZ muss mind. 1x in der Anlage
vorhanden sein, kann in weiteren Zéhlerschranken vorgesehen werden

ohne SLS
1x ZB313M1N
sep. bestellen:
1x HTS363E
1x SPA701Z
1x ZY3N1ILS
1x K96ESA5
2.053,00 €
40| © 1ZPNT/APZ 0 1ZPNT/APZ Mod © 1ZPNT/APZ Mod. © 1ZPNT/APZ Mod.
VT / i 1x ZB323T15 i 1x ZB323T15B 1x ZB323T15C I 1x ZB323T15D
_— bestiickt mit: | |~ jemm] bestiickt mit: | | e bestiickt mit: | |7 em] bestickt mit:
APZ = 1x KosEsAs ||| | = 2x cDs4adop | | | fmm 1x cDs4adop | | | = 2x CDS440D
. 9x MBS116
o sep. bestellen: | =], 16x MBS116 o 12x MBS116 o
= 1x HTS363E | 1x ST301 = 1x ST303N = Tx M$S313
1x SPA701Z sep. bestellen: 1x K96ESA5 1: ngggis
1x ZY3N2LS 1x HTS363E sep. bestellen: .
sep. bestellen:
1x SPA701Z 1x HTS363E 1x HTS363E
1x K96ESA5 1x SPA701Z 1x SPA701Z
1x ZY3N2LS 1x ZY3N2LS 1x ZY3N2LS
2.699,10 € 3.326,10 € 3.023,50 € 3.196,10 €
74:)0 | © 1ZP/NT/APZ Mod. @ 1ZPNT/APZ Mod. @ 1ZPNT/APZ Mod. (1)
VT / ] 1x ZB323T15W31 ] 1x ZB323T15G 1x ZB323T115B
APZ Tﬂmm bestiickt mit: Tm bestiickt mit: Tmm beséﬁcgt mit:
e ) ] 2x DS440D
o wese o weste o westis
Silg X = X = 1x MBS316
1x SPA701Z 1x K96ESA5 1x ST303N
1x K96ESA5 sep. bestellen: 3x ADS916D
sep. bestellen: 1x HTS363E 1x K96ESA5
1x HTS363E 1x ZY3N2LS ) sep. zeTSstg"';z"E
X
1x ZY3N2LS 1x SPA701Z 1x SPAT01Z
1x ZY3N2LS
3.363,80 € 3.175,00 € 3.715,70 €
4 @® 2ZP/VT5APZ @ 2zP/1VT5/APZ (15 (16
VT / 1x ZB333U25N 1x ZB333T25W31
= bestiickt mit: = bestiickt mit:
APZ TS 1x kesesas ||| || = 1x SPA701Z
o sep. bestellen: Ef=] - 1x K96ESA5
2x HTS363E sep. bestellen:
1x SPA701Z 2x HTS363E
1x ZY3N2LS 1x ZY3N2LS
3.835,30 € 4.017,60 €
/191 @ 2ZPISGVT/APZ ) ) )
SG / — 1x ZB533M28C
—— bestiickt mit:
vi/ [IIE=E x KssA
APZ = 1x ZY3XL
1x ZY3N2LS
=l 1x K9BESAS
Héhe 1400 mm sep. bestellen:
Warmepumpen- x HTS363E
schrank, 1x SPA701Z
ohne SLS, 1x HTS335C
ohne Schiitz
4.120,10 €
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Systemschranke ohne Zahlerfelder
Hoéhe 1100 mm, Tiefe 205 mm, SaS 5-polig

:hager

Separat bestellen:

- SLS-Schalter fir Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63A)
- Datenleitung ZZ45WANXXX zu jeder RJ45-Buchse
- Bestlickungspaket ZYxxx flir Spannungsversorgung
Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 » KapitelUbersicht S.46-50
- Rangierkandle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N,
3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

Hinweis:

Nach DIN VDE 0100-534 miissen Uberspannungs-Schutzeinrichtungen
mindestens so nah wie mdglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage
errichtet werden. (z.B.: SPA701Z oder SPA8012)

Einspeiseadapter KIBESA5 bis 25mm? (100 A), bei gréBeren Querschnitten

z.B. K96C verwenden.

- RJ45-Buchse ZZ45WAN2PP pro Zahlerschrank enthalten
- Z&hlerfelder missen Separat bestellt werden

ohne SLS

7120 |@ 1ZPNT/MM/APZ

© 1ZPNT/MM/APZ

© 1ZPNT/MM/APZ

O 2ZPNT/MM/APZ

VT / E == 1x  ZB33NW1APZ2 E 1x ZB33VT7APZ2 = 1x ZB34APZ2 = 1x  ZB34NW1APZ2
= sep. bestellen: = sep. bestellen: = sep. bestellen: = sep. bestellen:
MM/ | =" 1x zHaax? | |0 = 1x zHasx7 || = 1x 2ZH33X7 = 1x ZK33X3
APZ oz nmn 1x HTS363E | |, E 1x HTS363E oz mmnmm 1x HTS363E oz mlxg 2x HTS363E
1x K96ESA5 1x K96ESA5 1x K96ESA5 1x K96ESA5
1x ZY3N2LS 1x ZY3N2LS 1x ZY3N2LS 1x ZY3N2LS
1x SPA701Z 1x SPA701Z 1x SPA701Z 1x SPA701Z
1x ZZA5WAN2PP 1x ZZA5WAN2PP 1x ZZA5WAN2PP 1x ZZA5WAN2PP
1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN100
3.233,80 € 3.178,00 € 3.544,90 € 4.291,50 €
ZP/ o 2ZPNT/MM/APZ o 1ZPNT/APZ o 2ZPNT/APZ o 2NW
VT / = 1x ZB35APZ2 EE 1x ZB33VT10APZ2 1x  ZB34VT10APZ2 1x ZB32NW
= sep. bestellen: —— bestlickt mit: bestlickt mit: sep. bestellen:
MM/ = 1x zK3sxs || =2 1x K9BESAS 1x KIBESAS 1x VZ314R
APZ e gmm 1x HTS363E = sep. bestellen: = sep. bestellen: gmm 1x VZ315FF
1x K96ESA5 1x ZH33X7 1x ZK33X3 1x VZ314BL
1x ZY3N2LS 1x HTS363E 2x HTS363E | separat nach
1x SPA701Z 1x ZY3N2LS 1x ZY3N2LS | Bedarf bestellen
1x ZZ45WAN2PP 1x SPA701Z 1x SPA701Z | ZZA5WAN2PP
1x ZZ45WAN100 1x ZZA5WAN2PP 1x ZZ45WAN2PP | ZZA5WAN100
1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN100
4.269,60 € 3.283,90 € 4.334,60 € 1.197,00 €
ZP/ o 1ZPNT/APZ @ 1ZPNT/APZ/RfZ 0 2ZPNT/MM/APZ Q 2ZPNT/APZ
VT / E 1x ZB32APZ2 EE 1x ZB33SYS013 | = E 1x ZB34VT7APZ2 E 1x ZB33APZ2
= sep. bestellen: = sep. bestellen: = sep. bestellen: = sep. bestellen:
MM/ = 1x ZH33X7 = 1x zH33x7 | | = 1x ZK33X3 = 1x ZK33X3
APZ / e 1x HTS363E = 1x HTS363E | |, = 2x HTS363E - 2x HTS363E
1x SPA701Z 1x SPA701Z 1x SPA701Z 1x SPA701Z
2{74 1x ZY3N2LS 1x ZY3N2LS 1x ZY3N2LS 1x ZY3N2LS
1x K96ESA5 1x K96ESA5 1x K96ESA5 1x K96ESAS5
1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN2PP
1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN100
2.578,70 € 3.147,40 € 4.229,10 € 3.657,20 €
® Q (15 16
(17 (18 (19 (20
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Planungsbeispiele Zahleranlagen
chager Hohe 1100 mm, Tiefe 205 mm, SaS 5-polig

Separat bestellen: Hinweis: .

- SLS-Schalter fir Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63A) Nach DIN VDE 0100-534 mussen Uberspannungs-Schutzeinrichtungen

- Einspeiseadapter K9BESA5 bis 25mm? (100 A), bei groBeren Querschnitten mindestens so nah wie mdglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage
z.B. K96C verwenden. errichtet werden. (z.B.: SPA701Z oder SPA8012)

- Datenleitung ZZ45WANXXX zu jeder RJ45-Buchse
- Bestiickungspaket ZYxxx flr Spannungsversorgung

Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 »> Kapiteltbersicht S.46-50
- Rangierkanéle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N,

3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

ZP/SG/NT

© 1zP/1VT5/APZ © 1zP/1SG O 1ZP/1SG/1VT5/APZ
1x ZB31S ! 1x ZB32S ! 1x ZB32S 1x ZB33S
1x ZH33X7 = 1x ZH33X7 1x ZH33X7 — 1x ZH33X7
1x K96ESA5 ‘ — 1x ZU37VT5APZ2 Lé 1x ZH33XL ‘ ‘ —] 1x ZH33XL
1x SPA701Z | . 1x ZZ45WAN2PP 1x ZY3XL - 1x ZU37VT5APZ2
- 1x ZZ45WAN100 1x ZZ55SAVE 1x ZY3XL
separat nach 1x K96ESA5 | separat nach 1x K96ESAS5 1x ZZ55SAVE
Bedarf bestellen 1x SPA701Z | Bedarf bestellen 1x SPA701Z 1x ZZ45WAN2PP
ZZ4A5WAN2PP ZZA5WAN2PP 1x ZZ45WAN100
ZZ45WAN100 ZZ45WAN100 1x K96ESA5
1x SPA701Z
1.477,50 € 2.056,10 € 2.118,00 € 2.805,90 €

ozP [ JEZ4d 0O 2ZP/VT5/APZ © 2zP/1SG © 2zP/1SG/1VT5/APZ
- 1x ZB32S T 1x ZB33S 1 1x ZB33S i : 1x ZB34S
1x ZK33X3 — 1x ZK33X3 1x ZK33X3 = 1x ZK33X3
LL 1x K96ESA5 ‘ ‘ - 1x ZUS7VT5APZ2 ‘ ‘ ,ELG 1x ZH33XL ‘ ‘ “LG‘:' 1x ZH33XL
1x SPA701Z o 1x ZZ45WAN2PP 1x ZY3XL o 1x ZU37VT5APZ2
1x ZZA5WAN100 1x  ZZ55SAVE 1x ZY3XL
separat nach 1x K96ESA5 | separat nach 1x K96ESA5 1x ZZ55SAVE
Bedarf bestellen 1x SPA701Z | Bedarf bestellen 1x SPA701Z 1x ZZ45WAN2PP
ZZ4A5WAN2PP ZZA5WAN2PP 1x ZZ45WAN100
ZZ45WAN100 ZZ4A5WAN100 1x K96ESA5
1x SPA701Z
2.058,30 € 2.746,20 € 2.808,10 € 3.469,20 €

3zP [ JEr4d @ 3zP/1VT5/APZ @ 3zP/1SG @ 32ZP/1SG/1VT5/APZ
‘ 1x ZB33S ] 1x ZB34S ] ] 1x ZB34S ] = 1x ZB35S
1x ZL33X4 = 1x ZL33X4 1x ZL33X4 — 1x ZL33X4
‘ ‘ ‘ 1x K96ESA5 ‘ ‘ ‘ — 1x ZU37VT5APZ2 ‘ ‘ ‘ EL 1x ZH33XL ‘ ‘ ‘ ‘ — 1x ZH33XL
1x SPA701Z o 1x ZZ45WAN2PP 1x ZY3XL oz 1x ZU37VT5APZ2
1x ZZ45WAN100 1x ZZ55SAVE 1x ZY3XL
separat nach 1x K96ESAS5 | separat nach 1x K96ESA5 1x ZZ55SAVE
Bedarf bestellen 1x SPA701Z | Bedarf bestellen 1x SPA701Z 1x ZZASWAN2PP
ZZASWAN2PP ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN100
ZZ45WAN100 ZZ45WAN100 1x K96ESA5
1x SPA701Z
2.836,50 € 3.497,60 € 3.559,50 € 4.277,70 €

4zP [ Jr4d @ 4zP/1VT5/APZ @ 4zP/1SG @ 4zZP/1SG/1VT5/APZ
j = 1x ZB34S j = 1x 2B358 j = 1x 2B358 ‘ ‘ 2x ZB33S
2x ZK33X3 — 2x ZK33X3 2x ZK33X3 — 1x Z1.33X4
‘ ‘ ‘ ‘ 1x  ZZ55SAVE ‘ ‘ ‘ ‘ = 1x ZU37VT5APZ2 ‘ ‘ ‘ ‘ ,SL 1x ZH33XL ‘ ‘ ‘ ‘ = x ZH33X7
1x K96ESAS - 1x  ZZ55SAVE 1x ZY3xL - 1x ZH33XL
1x  SPAT01Z 1x ZZASWAN2PP 2x  ZZ55SAVE :" ZU37W§¢:)Z:
separat nach 1x ZZA45WAN100 | separat nach 1x K96ESA5 1i ZMo2MS
Bedarf bestellen 1x K96ESA5 | Bedarf bestellen 1x SPA701Z 1x ZZ55SAVE
ZZ45WAN2PP 1x SPA701Z | ZZASWAN2PP 1x ZZ45WAN2PP
ZZ45WAN100 ZZA5WAN100 1x ZZ45WAN100
1x K96ESA5
1x SPA701Z
3.454,90 € 4173,10 € 4.235,00 € 5.347,70 €

5ZP [7JT4d @ 5zP/1VT5/APZ @ 5zP/1SG @ 5ZP/1SG/1VT5/APZ
; 1x ZB35S : 2x ZB33S 1 : 2x ZB33S i = | 1x ZB34S
1x ZL33X4 — 1x ZL33X4 1x ZL33X4 — I ZB33S
i ooz | [ TE w0 e || LD w0z | [ L5 20 2ee
1x ZZ55SAVE oz 1x ZU37VT5APZ2 1x ZH33XL w2 | 1x ZH33XL
1x K96ESA5 1x ZM02MS 1x ZY3XL 1x ZU37VT5APZ2
separat nach 1x SPA701Z 1x ZZ45WAN2PP | separat nach 1x ZM02MS 1x ZY3XL
Bedarf bestellen 1x ZZA45WAN100 | Bedarf bestellen 1x ZZ55SAVE 1x ZM02MS
ZZ45WAN2PP 1x K96ESA5 | ZZ45WAN2PP 1x K96ESA5 2x  ZZSSSAVE
ZZ45WAN100 1x SPA701Z | ZZ45WAN100 1x SPA701Z 1x ZZA5WAN2PP
1x ZZ45WAN100
1x K96ESA5
1x SPA701Z
4.263,40 € 5.288,00 € 5.349,90 € 5.966,10 €
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Planungsbeispiele Zahleranlagen
Hoéhe 1400 mm, Tiefe 205 mm, SaS 5-polig

:hager

Separat bestellen:
- SLS-Schalter fir Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63A)
- Einspeiseadapter K9GESAS5 bis 25mm? (100 A), bei gréBeren Querschnitten
z.B. K96C verwenden.
- Datenleitung ZZ45WANxxx zu jeder RJ45-Buchse
- Bestiickungspaket ZYxxx flr Spannungsversorgung
Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 »> Kapiteltbersicht S.46-50
- Rangierkanéle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N,
3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

Hinweis: .
Nach DIN VDE 0100-534 mussen Uberspannungs-Schutzeinrichtungen
mindestens so nah wie mdglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage
errichtet werden. (z.B.: SPA701Z oder SPA8012)

ZP/SG/VNT
1zp [ Rk @ 1ZP/ARES/1VT7/APZ © 1zP/1SG O 1ZP/SG/1VT7/APZ
= 1x ZB51S ‘ 1x ZB52S 1x ZB51S ‘ 1x ZB52S
= 1x  ZH53X9S — 1x ZH53X1 1x ZH53X1 | = 1x ZH53X1
= 1x K96ESA5 = 1x ZUSOVT7APZ2 1x ZY3XL = 1x ZUSOVT7APZ2
1x SPA701Z = 1x ZZASWAN2PP 1x K96ESAS = 1x ZY3XL
= 1x ZZ45WAN100 1x SPA701Z | = 1x ZZ45WAN2PP
= = 1x K96ESAS = 1x ZZ45WAN100
1x SPA701Z 1x K96ESAS
separat nach separat nach S SPATO1Z
Bedarf bestellen Bedarf bestellen x
ZZ45WAN2PP ZZA5WAN2PP
ZZ45WAN100 ZZ45WAN100
1.684,00 € 2.379,90 € 1.744,90 € 2.455,90 €
ozp [ 24 O 2ZP/1VT7/APZ © 2zP/1SG/1VT3 © 2zP/1SG/1VT7/APZ
1x zB51S ‘ 1x ZB52S ‘ 1x ZB52S 1x ZB53S
1x ZH53X3 | 1= 1x ZH53X3 = 1x ZH53X3 1x ZH53X3
1x K96ESAS = 1x ZU59VT7APZ2 LE 1x ZH53XL L—: 1x ZH53XL
1x  SPA701Z = 1x zzaswanzep || ||| 1x zvax || | |11 H 1x ZUSOVT6APZ2
= = 1x ZZA5WAN100 | | =f— 1x  ZZ55SAVE 1x ZY3XL
= = 1x  KOBESAS 1x  KOBESAS ~ X ZZ55SAVE
separat nach 1x SPATOIZ | ot nach 1x SPA7012 1x ZZ45WAN2PP
Bedarf bestellen Bedarf bestellen :X ZZ45KV;;\:s1ig
ZZ45WAN2PP ZZ45WAN2PP x
ZZ45WAN100 ZZ45WAN150 Tx SPAT01Z
1.754,90 € 2.465,90 € 2.531,30 € 3.360,40 €
3zp [ s @ 32ZP/AVT7/APZ @ 3zP/1SG @ 32ZP/SG/VT7/APZ
‘ 1x zB52S 1x ZB53S ‘ 1x ZB52S 1x ZB53S
— 1x ZH53X3 1x ZH53X3 1x ZH53X3 = 1x ZH53X3
LE 1x  ZH53X9S L == 1x  ZH53X9S LL 1x ZH53X1 = 1x ZH53X1
I] % zzsssave || ||| = 1x zusovr7apz2 || ||| 1x ZY3XL — 1x ZU5OVT7APZ2
== 1x K96ESAS 1x  ZZSSSAVE || =— 1x  ZZ55SAVE 1x ZY3XL
1x SPA701Z 1x ZZASWAN2PP 1x K96ESAS 1x  ZZ55SAVE
1x ZZ45WAN100 1x SPA701Z 1x ZZ45WAN2PP
separat nach 1 KOGESAS separat nach 1x ZZ45WAN100
Bedarf bestellen 1X SPA701Z Bedarf bestellen 1X KOGESAS
ZZ45WAN2PP X ZZ45WAN2PP X
ZZ45WAN100 ZZ45WAN100 Tx SPA701Z
2.555,10 € 3.379,00 € 2.616,00 € 3.439,90 €
Wi @ 4zP @ 4ZP/HAVT7/APZ @ 42ZP/SG/1VT3 @ 42ZP/SG/VT7/APZ
= 1x ZB52S 1x ZB53S 1x ZB53S ‘ 1x ZB54S
1x ZK53X7 — 1x ZK53X7 — 1x ZK53X7 —— 1x ZK53X7
LL 1x K9GESAS5 E 1x ZU59VT7APZ2 = 1x ZH53XL | == 1x ZH53XL
[ 1x sparo1z || ||| = 1x zzaswaNzep || | || || 1x zvax || || ]| |= 1x ZUSOVT7APZ2
== 1x ZZ45WAN100 1x  ZZ55SAVE 1x ZY3XL
1x K96ESAS 1x K96ESAS 1x  ZZ55SAVE
1x SPA701Z 1x SPA701Z 1x ZZASWAN2PP
separat nach separat nach 1 ZZ45WAN150
Bedarf bestellen Bedarf bestellen 1* g
ZZ45WAN2PP ZZ45WAN2PP x
ZZ45WAN100 ZZ45WAN150 Tx SPA701Z
2.551,50 € 3.375,40 € 3.440,80 € 4.158,00 €
5ZP @ 5zp @ 5zP/AVT7/APZ @ 5zP/1SG @) 5zP/1SG/AVT7/APZ
1x ZB53S ‘ 1x ZB54S 1x ZB53S ‘ 1% ZB54S
— 1x ZK53X7 —— 1x ZK53X7 1x ZK53X7 — 1x ZK53X7
= 1x  ZH53X9S S 1x  ZH53X9S 1x ZH53X1 = 1x ZH53X1
| 1x  ZZ55SAVE = 1x ZUS9VT7APZ2 1x ZY3XL = 1x ZUSVT7APZ2
1x K9GESAS5 1x  ZZ55SAVE 1x  ZZ55SAVE 1x ZY3XL
1x SPA701Z i 1x ZZ45WAN2PP 1x K96ESAS i 1x  ZZ55SAVE
separat nach X ZZASWANIOO | 1x SPA7012 1x ZZ45WAN2PP
Bedarf bestellen 1)( :2?52‘1\; Bedarf bestellen :X ZZ45KV;::s122
ZZ45WAN2PP x ZZ45WAN2PP x
ZZA5WAN100 ZZA5WAN100 Tx SPAT01Z
3.464,60 € 4.180,70 € 3.525,50 € 4.241,60 €
58 Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023




:hager

Planungsbeispiele Zahleranlagen
Héhe 1400 mm, Tiefe 205 mm, SaS 5-polig

Separat bestellen:
- SLS-Schalter fir Sammelschienenmontage z.B. HTS363E (63A)
- Einspeiseadapter K9GESAS5 bis 25mm? (100 A), bei gréBeren Querschnitten
z.B. K96C verwenden.
- Datenleitung ZZ45WANxxx zu jeder RJ45-Buchse
- Bestiickungspaket ZYxxx flr Spannungsversorgung
Messsystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04 »> Kapiteltbersicht S.46-50
- Rangierkanéle 1-feldig FZ441N, 2-feldig FZ442N,
3-feldig FZ443N, 4-feldig FZ444N, 5-feldig FZ445N

Hinweis: .
Nach DIN VDE 0100-534 mussen Uberspannungs-Schutzeinrichtungen
mindestens so nah wie mdglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage
errichtet werden. (z.B.: SPA701Z oder SPA8012)

7ZP

8ZP

9ZP

10ZP

separat nach
Bedarf bestellen

1x ZB53S
1x ZL53X8
X K96ESA5
1x SPA701Z

o

@ 6zP/1VT7/APZ

1x ZB54S
1x ZL53X8
1x ZUS9VT7APZ2
1x ZZ45WAN2PP
1x ZZ45WAN100
1x K96ESA5
1x SPA701Z

=
=
=

oz

o 6ZP/1SG/1VT3
‘ ‘ 1x ZB54S
S = 1x ZL53X8
B 1x ZH53XL
1] L 1x ZY3XL
= 1x  ZZ55SAVE
1x  K9OBESAS

1x SPA701Z
separat nach

Bedarf bestellen

ZP/SG/NT

O 6zP/1SG/1VT7/APZ
i — 1x ZB55S
-‘“‘"‘- 1x ZL53X8
= 1x ZH53XL
‘ ‘ ‘ ‘ — 1x ZUS9VT7APZ2
‘ 1x ZY3XL
~ 1x ZZ55SAVE

1x ZZ45WAN2PP
1x ZZ45WAN150
1x K96ESA5S

ZZA5WAN2PP ZZ45WAN2PP ) SoATOr
ZZ45WAN100 ZZ45WAN150 x 701
3.461,20 € 4.177,30 € 4.242,70 € 5.095,30 €
© 7zP/1RES © 7ZP/1RES/IVT7/APZ © 7zP/1SG O 7ZP/1SGAVT7/APZ
‘ 1x zBs4s | [ ] 1x zB55S | 5 ‘ 1% zB54s | [= = 1% ZB55S
— 1x ZL53X8 — 1x ZL53X8 1x ZL53X8 — 1x ZL53X8
= 1x  ZH53X9S = 1x ZH53X1 1x ZH53X1 = 1x ZH53X1
| 1x  ZZ55SAVE - 1x ZUSOVT7APZ2 1x ZY3XL — 1x ZUSOVT7APZ2
1x  K9BESA5 1x  ZZ55SAVE 1x  ZZ55SAVE ‘ 1x ZY3XL
1x  SPA701Z 1x ZZA5SWAN2PP 1x  KOBESA5 1x  ZZ55SAVE
sorst ach A |y spaZ i zzeswanzee
Bedarf bestellen 1X SPA701Z Bedarf bestellen 1X KIBESAS
ZZ45WAN2PP X ZZ45WAN2PP X
ZZ45WAN100 ZZ45WAN100 1x  SPA701Z
4.266,50 € 5.102,90 € 4.327,40 € 5.178,90 €
O szp @ 8ZPAVT7/APZ @ 8zP/1SG/1VT3 @ 8ZP/1SG/1VT7/APZ
‘ = 1x zB54s | [ = 1x ZB55S ‘ = 1x 2ZB55S == 1% ZB528
2x ZK53X7 — 2x ZK53X7 — 2x ZK53X7 ‘ 1x ZB54S
1x  ZZ55SAVE = 1x ZUSOVT7APZ2 = 1x ZH53XL L L = ZK53X7
1x  KOBESAS - 1x  ZZ55SAVE 1x zvaxe || ||| = ZH53XL
1x  SPAT01Z 1x ZZ45WAN2PP 2x  ZZSBSAVE | == 1x ZU5eVT7APZ2
1x ZZ45WAN100 1x  K9BESA5 :: , 25:;3(:
separat nach ;lx ::iii:\; separat nach x SPA7012 1x ZMO02MS
Bedarf bestellen x Bedarf bestellen 1x ZZ45WAN2PP
ZZ45WAN2PP ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN150
ZZ45WAN100 ZZ45WAN150 x K96ESAS
1x  SPA701Z
4.337,20 € 5.188,70 € 5.254,10 € 6.414,80 €
® 9ZP/1RES @ 9ZP/RES/1VT7/APZ ® 9zP/1SG @ 9ZP/1SG/VT7/APZ
‘ ‘ 1x zB558 | [ | 2x zB53s | [ = 1x PEE= ] 2x ZB53S
2x ZK53X7 — 1 ZL53X8 1x ZL53X8 1 ZL53X8
‘ ‘ ‘ ‘ 1x ZH53X1 ‘ ‘ ‘ ‘ = 1x ZH53X3 ‘ ‘ ‘ ‘ 1x ZH53X3 ‘ ‘ ‘ ‘ = x ZH53X3
[T o zzsssave || ||| |||l zhsaxt || ||| []|] 1x zusax || ||| ] LH ™ ZH53X1
1x ZZA5WAN2PP 1x ZUSOVT7APZ2 1x ZV3XL 1x ZUSOVT7APZ2
1x  KOBESAS 1x  ZZ55SAVE 2x  ZZ55SAVE K zzssz;:\);:
1x  SPAT01Z 1x  ZM02MS 1x  K9BESA5
Sepal’at nach 1x ZZA5WAN2PP Sepal’at nach 1 SPA701Z 1x ZMO02MS
Bedarf bestellen X Bedarf bestellen X 1x ZZ45WAN2PP
ZZ4A5WAN2PP Tx ZZ4SWAN100 | 77y AN2PP 1x ZZ45WAN100
ZZ45WAN100 1" :zi'ii?: ZZ45WAN100 1x  K96ESA5
x 1x  SPA701Z
5.312,90 € 6.530,40 € 5.339,00 € 6.606,40 €
® 10zP @ 10ZP/1VT7/APZ @ 10ZP/1SG/VT3 @ 10ZP/1SG/VT7/APZ
1x zBsss | zsss | 2« zBsss | [T 1x ZB53S
1x ZL53X8 = x ZL53X8 = x ZL53X8 )| 1x ZB54S
1x ZK53X7 = i ZK53X7 = ix ZK53X7 = o
1x  ZZ55SAVE = 1x ZUSOVT7APZ2 1x ZH53XL = ZHaXL
1x  K9BESAS 1x  ZM02MS 1x ZY3XL ) 1x ZUSOVT7APZ2
1x  SPA701Z 1x ZZA5SWAN2PP 1x  ZZ55SAVE 1% ZY3XL
1x ZZ45WAN100 X ZM02MS 1x  ZZ55SAVE
separat nach separat nach 1x ZM02MS

Bedarf bestellen

1x K96ESA5
1x SPA701Z

Bedarf bestellen 1x K9BESAS
1x SPA701Z

1x ZZ45WAN2PP

ZZA5WAN2PP ZZA5WAN2PP 1x ZZ45WAN150
ZZA5WAN100 ZZA5WAN150 1x K96ESA5
1x SPA701Z
5.274,50 € 6.541,90 € 6.607,30 € 7.324,50 €
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Komplettfelder-/ Einbausatziibersicht 5-polig / TN-S-System
zum Einbau in Schrénke 205 mm Tiefe :hager

Separat bestellen:
- SLS-Schalter
- ZY3XL + KTO7B Bestlckungspaket SG/TRE

. . Reservefeld :
Komplettfelder mit Sammelschiene ohne Verdrahtung Verteilerfelder

IC IC ]| ]| e — —
=2 = ]| E_E_|= — —
—| —
[ [ = =
) E
£ als RES APZ-Raum
E ZH33XL inklusive
RJ-45-Buchse
als SG
8 ZH33XL
o +ZY3XL
-
1ZP 2ZP 3ZP RES/SG 1APZNTS V17
ZH33X7 ZK33X3 ZL33X4 _ ZHS83XL ZU37VT5APZ2 ZU37KS
443,70 € 887,30 € 1.419,00 € 384,20 € 372,60 € 312,00 €
——— = = =
e ] o mar—m = —
— —
Il 1] = =
[ —
| =
[ —
[ —
E ——
E Einsatz nach als 1ZP/1RES als RES APZ-Raum
o Riicksprache ZH53X1 ZH53XL inklusive
Tp) VNB RJ45-Buchse
o™ als 1ZP+SG als SG
- ZH53X1 ZH53XL
+ ZY3XL + ZY3XL
1ZP 1ZP/1RES 2ZP 4zP 6ZP RES/SG 2RES 1APZNT7 VT9
ZH53X9S ZH53X1 ZH53X3 ZK53X7 ZL53X8 ZH53XL ZH52XL ZUS59VT7APZ2 ZU59KS
572,60 € 557,50 € 643,50 € 1.255,60 € 1.867,90 € 472,80 € 477,30 € 457,70 € 381,90 €

Kombiableiter 4pol. Typ 1+2 TNS/TT-System fiir Sammelschienenmontage

SPA701Z fir Wohngeb&ude ohne duBeren Blitzschutz
SPAB801Z fir Wohngeb&ude mit duBeren Blitzschutz
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Komplettfelder-/ Einbausatziibersicht 5-polig / TN-S-System
Sonderanwendungen

SG/TRE Bestiickungspaket:
- ZY3XL
bestehend aus:

1x LD042, 1x U841, 1x U822, 2x K9GA,

1x YOOL, 1x 10 A Sicherung
- ZY02PV
bestehend aus:

1x SHB63N, 1x U822E, 1x S94E, 1x KH23C, 3x Verbindungsleitungen 10 mm?,
schwarz 625 mm lang, 3x Verbindungsleitungen 10 mm?, schwarz 1400 mm lang

PV-Anlage PV-Anlage

Zahlerfeld mit

Verteilerfeld
it

Verteilerfeld
mit APZ

Verteilerfelder
mit Multimedia

Verteilerfeld
mit

Verteiler-

nach EEG

16 mm?-Verdrahtung

und RfZ

und APZ

SaS

felder

| — —
| — —
| — —
= = =
= = =
+1x ZY55PA +1x ZY55PA fur Dauerstrom- APZ-Raum inklusive | mit RfZ u. APZ APZ-Raum inklusive | mit SaS 12x5 ] E
+3x K96A +3x K96A anwendungen RJ45-Buchse APZ-Raum inklusive | RJ45-Buchse und Klemmen e E
+SLS +1x ZY02PV bis 44 A RJ45-Buchse 35mm? e
1 (=)
0
(=]
-
1PV 1PV 1ZP 1APZNTS APZ1/RFZNT3 APZ/MM-Feld VTS5 APZ/RFZ3
ZH33XL ZH33XL ZH30D5S ZU37VT5APZ2 ZU37VT3APZ2 | ZU37NW5APZ2 ZH3ES5 ZH33SAR2
384,20 € 384,20 € 555,00 € 372,60 € 380,20 € 416,60 € 457,40 € 531,20 €
— — — ez
| — — —
= — = RIZ
— — RIZ
—= (== =
RfZ
APZ
H RfZ E
+1x ZY55PA +1x ZY55PA fir Dauerstrom- fur Dauerstrom- APZ-Raum inklusive | mit RfZ u. APZ APZ-Raum inklusive | mit SaS 12x5 =
+3x K9BA +3x K9BA anwendungen anwendungen RJ45-Buchse APZ-Raum inklusive | RJ45-Buchse und Klemmen (=)
+8LS +1x ZY02PV bis 44 A bis 44 A RJ45-Buchse 35mm? fo—| 8
e -
1PV 1PV 1ZP 1ZP 1APZNT7 APZ1/RFZNTS APZ/MM-Feld V17 APZ/RFZ5
ZH53XL ZH53XL ZH50D5S ZH50D53S ZUS9VT7APZ2 ZUS9VT5APZ2 | ZU59NW7APZ2 ZH53XS | ZH55SAR2
472,80 € 472,80 € 648,40 € 632,00 € 457,70 € 465,80 € 492,20 € 523,30 € 604,50 €
?_ Bestiickungspaket fiir Spannungsversorgung RfZ, mit SABO 6 A im NAR
K
h i__l / Bauhohe Montageort des  Anschlussleitung
'%:"" il Zéahlerschrank Sicherungsorgans  fiir Sicherungsorgan VPE PrGr Preis Best.Nr.
. 1.100 mm NAR RfZ SABO 1 HO20 109,50 € ZY3N1SA
ZY3N1SA 1.400 mm NAR RfZ SABO 1 H020 111,90 € ZY5N1SA
Bestiickungspaket fiir Spannungsversorgung APZ/RfZ, SABO 1,6 A im NAR
gﬁ i Bauhdhe Montageort des  Anschlussleitung
-0 m/,/” Zahlerschrank Sicherungsorgans  fiir Sicherungsorgan VPE PrGr Preis Best.Nr.
"“ E rg& 1.100 mm NAR APZ+RfZ SABO 1 HO020 113,00 € ZY3N2SA
o 1.400 mm NAR APZ+RfZ SABO 1 HO020 115,40 € ZY5N2SA
ZY3N2SA
, Bestiickungspaket fiir Spannungsversorgung RfZ, LS 1,6 A im NAR
R
5 /—7 ARl Bauhéhe Montageort des  Anschlussleitung
a | Zéahlerschrank Sicherungsorgans  fiir Sicherungsorgan VPE PrGr Preis Best.Nr.
7 pe! “ - 1.100 mm NAR RiZ Ls 1 HO20 115,20 € ZY3N1LS
¢
1.400 mm NAR RfZ LS 1 HO020 117,50 € ZY5N1LS
ZY3N1LS
Bestilickungspaket fiir Spannungsversorgung APZ/RfZ, LS 6 A im NAR
It Bauhohe Montageort des  Anschlussleitung
a s Zahlerschrank Sicherungsorgans  flr Sicherungsorgan VPE PrGr Preis Best.Nr.
‘il E” “ we 1.100 mm NAR APZ+RfZ LS 1 H020 121,20 € ZY3N2LS
L
1.400 mm NAR APZ+RfZ LS 1 HO020 123,50 € ZY5N2LS
ZY3N2LS
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Zahleranschlusssaulen
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Planungshilfe Basissaulen eHZ fur den AuBBenbereich
SaS 5-polig, Schutzart IP44, Schutzklasse Il, RAL 7035

Nachrustfelder fur Basissaulen

sep. bestellen:
1x ZAY300A

1x ZZ55SAVE
2x HTS3xxE
2x EHZ001K

ZAD710BKE2

3-feldige Basissaule eHz

Platz fir HAK AR

ZAS207BE45A
H: 2010 mm

B: 839 mm
Schutzklasse Il
Schutzart IP44

sep. bestellen:
3x ZAY95075
1x ZAY90275

64

sep. bestellen:
1x ZAY300A

1x ZZ55SAVE
1x HTS3xxE

1x EHZ001K

ZAD710BKE1

sep. bestellen:

1x ZAN334C

1x ZAY300A

2x HTS3xxE

2x EHZ001K

1x Bestiickungspaket
fur APZ/RfZ

sep. bestellen:
1x ZAY450AT
Bestlickungs-

? paket SG

ZAD712TSG

4-feldige Basissaule eHz

<

+ notwendiges Zubehor
+ spezifisches Zubehor

<

v

ZAS132BE6G5A
H: 1355 mm
B: 1110 mm
Schutzklasse Il
Schutzart IP44

v

Eingrabsockel Bodenaufbausockel
ZAX007 ZAX016

H: 900 mm H: 250 mm

B: 1110 mm B: 1110 mm

sep. bestellen: sep. bestellen:

3x ZAY95075 3x ZAY95075

1x ZAY90272 1x ZAY90272



Planungshilfe Basissaulen 3-Punkt fir den AuBenbereich
SaS 5-polig, Schutzart IP44, Schutzklasse Il, RAL 7035

Nachrustfelder fur Basissaulen

sep. bestellen:

1x ZZ55SAVE
2x HTS3xxE
1 1XZAY750AT
I 1 2x KJ30S
U 2x KJ03Z
2x KJ05Z
Qo

ZAD810DHZ2

3-feldige Basissaule 3-Punkt

s sep. bestellen:
| 1x ZZ55SAVE

i 1x HTS3xxE

! 1x ZAY450AT

1 1x KJ30S

1x KJ03Z

1x KJ05Z

I
ZAD811DHZ1

4-feldige Basissaule 3-Punkt

sep. bestellen:

sep. bestellen:
1x ZAY450AT
1x ZZ55SAVE

[

? Bestlckungs-
1 paket SG

ZAD712TSG

1x ZAN334C

1x ZAY750AT

2x HTS3xxE

1x Bestiickungspaket

fur APZ/RfZ

2x KJ30S

2x KJ03z ;

2x KJ05Z 1
Platz fur HAK lsJ ‘ } Platz fur HAK

- s

l + notwendiges Zubehor e "
s + spezifisches Zubehor b
ZAS131BD45A ZAS132BD65A
H: 1355 mm H: 1355 mm
B: 780 mm B: 1110 mm
Schutzklasse |l Schutzklasse |l
Schutzart IP44 Schutzart IP44
Eingrabsockel Bodenaufbausockel Eingrabsockel Bodenaufbausockel
ZAX006 ZAX015 ZAX007 ZAX016
H: 900 mm H: 250 mm H: 900 mm H: 250 mm
B: 780 mm B: 780 mm B: 1110 mm B: 1110 mm
sep. bestellen: sep. bestellen: sep. bestellen: sep. bestellen:
3x ZAY95075 3x ZAY95075 3x ZAY95075 3x ZAY95075
1x ZAY90271 1x ZAY90271 1x ZAY90272 1x ZAY90272
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ZAS-Nachrustfelder zum Einbau in ZAS

:hager

ZAS-Nachriistfeld, univers Z, 1 Zahlerfeld, 2 x BKE

- zur individuellen Bestlickung
- 2 x BKE Zahlerplatze

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZAD710BKE2 ZAS-NachrUstfeld, 1 Zahlerfeld 2 x BKE 1 HO8 961,50 € ZAD710BKE2
ZAS-Nachriistfeld, univers Z, 1 Zahlerfeld, 1 x BKE
S - zur individuellen Bestlickung
ERZS - 1 x BKE Zahlerplatze
IlIII [
i
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZAD710BKE1 ZAS-Nachrustfeld, 1 Zahlerfeld 1 x BKE 1 HO8 850,50 € ZAD710BKE1
ZAS-Nachriistfeld, univers Z, 1 Zahlerfeld, 1 x 3.HZ
P - zur individuellen Besttickung
w - 1 x 8.HZ Zahlerplatze
| m——
\
i Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZAD811DHZ1 ZAS-Nachristfeld, 1 Zahlerfeld 1 x 3.HZ 1 HO8 813,50 € ZAD811DHZ1
ZAS-Nachriistfeld, univers Z, 1 Zahlerfeld, 2 x 3.HZ
— - zur individuellen Besttickung
- 2 x 3.HZ Zahlerplatze
L L Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZAD810DHZ2 ZAS-Nachrustfeld, 1 Zahlerfeld 2 x 3.HZ 1 HO8 887,50 € ZAD810DHZ2
ZAS-Nachriistfeld, univers Z, 1 Zahlerfeld, 1 x TSG-Platz
- zur individuellen Bestlickung
-1 x TSG-Platz
[=-f=J
I
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZAD712TSG ZAS-Nachristfeld, 1 TSG-Feld 1 HO8 604,10 € ZAD712TSG
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:hager ZAS-Nachriistfelder zum Einbau in ZAS

ZAS-Nachriistfeld, univers Z, 1 Zahlerfeld, 1 x TSG-Platz
- zur individuellen Bestlickung
-1 x TSG-Platz
| E—cpa—]
[
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZAS-Nachrustfeld, 1 TSG-Feld 1 Ho8 671,80 € ZAD813TSG ZAD813TSG

ZAS-Nachriistfeld, univers Z, 1 Verteilerfeld 4-reihig

- zur individuellen Bestlickung
- 4 Reihen mit N-/PE-Steckklemme
- 3 Reihen Montageplatte

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZAS-Nachrustfeld, 1Verteiler 4reihig m.M 1 HO08 435,60 € ZAD714B ZAD714B
ZAS-Nachriistfeld, univers Z, 1 Verteilerfeld 7-reihig l

- zur individuellen Bestickung
- 7 Reihen mit N-/PE-Steckklemme

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. E
ZAS-Nachrustfeld, 1 Verteiler 7reihig 1 HO8 435,60 € ZAD717 ZAD717

ZAS-Nachriistfeld, univers Z, 1 Verteilerfeld 8-reihig

- zur individuellen Bestiickung
- 8 Reihen mit N-/PE-Steckklemme

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZAS-NachrUstfeld, 1 Verteiler 8 reihig 1 HO8 537,50 € ZAD818 ZAD818
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VNB, Standorte

:hager

E

Vv

e-werk Sachsenwald GmbH, Reinbek

Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH, Ratzeburg

Elektrizitatswerk Satrup Heinrich N. Clausen GmbH & Co. KG, Satrup

Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH, Bordesholm

Energieversorgung Sylt GmbH, Westerland

VersorgungsBetriebe Elbe GmbH, Lauenburg/Elbe

ews-Netz GmbH, Bad Segeberg

Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH, Kronshagen

G

W

Gemeindewerke Halstenbek, Halstenbek

Gemeindewerke Heikendorf GmbH, Heikendorf

Gemeindewerke Leck-Netz GmbH, Leck

Gemeindewerke Schénkirchen GmbH, Schonkirchen

N

Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS), Schwerin

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, Neubrandenburg

Netz Lubeck GmbH, LUbeck

P

PVU Energienetze GmbH, Perleberg

S

Schleswig-Holstein Netz AG, Quickbormn

Schleswiger Stadtwerke GmbH, Schieswig

Stadtnetze Barmstedt GmbH, Barmstedt

Stadtwerke Bad Bramstedt Netz GmbH, Bad Bramstedt

Stadtwerke Bredstedt-Netz GmbH, Bredstedt

Stadtwerke Brunsbuttel GmbH, Brunsbuttel

Stadtwerke Eckemnférde GmbH, Eckernférde

Stadtwerke Elmshomn, EiImshom

Stadtwerke Eutin GmbH, Eutin

Stadtwerke Flensburg GmbH, Flensburg

Stadtwerke Geesthacht GmbH, Geesthacht

Stadtwerke Gllickstadt GmbH, Gllckstadt

Stadtwerke GrevesmuUhlen GmbH, GrevesmUhlen

Stadtwerke Gustrow GmbH, GUstrow

Stadtwerke Hagenow GmbH, Hagenow

Stadtwerke Heide GmbH, Heide

Stadtwerke Husum Netz GmbH, Husum

Stadtwerke ltzehoe GmbH, ltzehoe

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH, Kaltenkirchen

Stadtwerke LUbz GmbH, Libz

Stadtwerke Malchow, Malchow

Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Neustrelitz

Stadtwerke NiebUll-Netz GmbH, Niebull

Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt

Stadtwerke Nortorf ASR, Nortorf

Stadtwerke Parchim GmbH, Parchim

Stadtwerke Pasewalk GmbH, Pasewall

Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg

Stadtwerke Pritzwalk GmbH, Pritzwalk

Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn

Stadtwerke Rendsburg GmbH, Rendsburg

Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH, Rostock

Stadtwerke Schwentinental GmbH, Schwentinental

Stadtwerke Teterow GmbH, Teterow

Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH, Tormesch

Stadtwerke Waren GmbH, Waren

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

Stadtwerke Wilster, Wilster

Stadtwerke Wittenberge GmbH, Wittenberge

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH, Wismar

Stromkontor Rostock GmbH, Rostock

Stromnetz Hamburg GmbH, Hamburg

Stromversorgung Greifswald GmbH, Greifswald

SWKiel Netz GmbH, Kiel

SWN Stadtwerke NeumUnster GmbH, NeumUnster

SWS Netze GmbH, Stralsund

WEMAG Netz GmbH, Schwerin
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:hager TAB-Hinweise

TAB-Hinweise:

Zahlerplatzverdrahtung:
- TN-S-System 5-Leiter HO7V-K 10mm?

Allgemein:

- Zéhleranlagen sind generell mit Z&hlerfeldern nach DIN 43870 auszuflihren. Es muss ein Sammel-
schienensystem 250A und je Zahlerplatz 1 x SLS-Schalter mit einem Nennstrom von mind. 63 A
eingesetzt werden. Jeder unbelegte Zahlerplatz muss mit einer Zahlerverschlusshaube T95L verschlossen
werden, siehe Zubehor.

Bei allen Zdhleranschlussséulen gilt:

Erforderlicher Zukauf je Z&hlerplatz:

- SLS-Schalter, siehe Zubehor.

Erforderlicher Zukauf:

- Sockelfliller ZAY95075, siehe Zubehdr.
Zahlerfelder sind mit Zahlerfeldabdeckung IP 54 bei Standorten mit besonderen Umgebungseinflissen nachzurlsten, z.B.
bei hoher Feuchtigkeitsbelastung in Kiistennéhe oder Stimpfen oder bei hoher Staubentwicklung im Bereich von Silo-,
Trocknungs- oder Recyclinganlagen.
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Zahleranschlusssaulen .
TAB NS Nord 'hager

- bitte RUcksprache mit VNB

Separat bestellen:
- 2 X ZAY95075 Sockelfiller

ZASTTSMHY Zahleranschlussséule, komplett bestiickt
sheger [ [[[[[1[]1]] Ausfiihrung nach TAB B2.03

Schutzart IP44, Schutzklasse I, Farbe RAL 7035
Leerplatz
zum 1 Zahlerplatz + 1 Leerplatz

Nachriisten mit 5-Leiter-Verdrahtung

bestehend aus:

1 x Leerséule Baureihe 175

1 x Montagevorrichtung fir K-HAS (KHOO)
5-Leiter-Sammelschienen-System fur SLS

____ﬁ]_]ﬁ 5|1'=.:F 1 x Leerplatz 450 mm vorbereitet zur Nachrtstung von 1 TSG-Platz
""" o TN

oder 1 Verteiler 3-reihig oder 1 Montageplatte

T i 1 x Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig, 25 mm? (fingersicher)

H1710 x B583 x T277 mm

| I Separat bestellen:

] 1 x SLS-Schalter
1 x ZAN334C K-HAS (KHOO0) bei Stromnetz Hamburg

il
s:
i Lt MaBe:
}
I
I|
i

u

W Separat bestellen wenn benétigt:
« 1 x ZAY450AT Klarsicht-Abdeckhaube, ZAS, IP54, 4560mm
1 x ZAY90274 Bodenrost

Bezeichnung Best.Nr. Preis/St
— - Zahleranschlusssaule 1ZP + 1LP, 2-feldig ZAS175MH1 2.509,90 €

ZAS Nachriistfelder

1 TSG-Platz

:ﬁ:: nachrustbar

SG bestlckt mit:

1 x TSG-Feldabdeckung IP54, 300mm
1 x DO1-Sicherungssockel, plombierbar
1 x Steuerleitungsklemme, 7-polig

Bezeichnung Best.Nr. Preis/St
ZAS-Nachrustfeld, 1TSG ZAD310BF9 305,80 €

1 Verteiler 3-reihig (36 TE)

zur individuellen Besttickung,
(N mit N/PE-Steckklemme

[ Bezeichnung Best.Nr. Preis/St
ZAS-Nachristfeld, 1Vt 3r ZAD313CPO 289,30 €

Montageplatte

Lochblech
H450 x B245 mm
Einbautiefe 190 mm

Bezeichnung Best.Nr. Preis/St
ZAS-Nachristfeld, TMP ZAD310B 162,80 €
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:hager
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VNB, Standorte

:hager

A S

Avacon AG, Helmstedt Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG, Neustadt a. Rlbenbg.
B Stadtwerke Achim AG, Achim

Braunschweiger Netz GmbH, Braunschweig Stadtwerke Bad Harzburg GmbH, Bad Harzburg

C Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH, Bad Lauterberg
Celle-Uelzen Netz GmbH, Celle Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbbH, Bad Pyrmont

E Stadtwerke Bad Sachsa GmbH, Bad Sachsa

Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH,
Duderstadt

Elektrizitats-Werk Ottersberg, Ottersberg

Elektrizitdtsgenossenschaft fur Wittmund eG, Wittmund

Elektrizitatsgenossenschaft Hasbergen e.G., Hasbergen

enercity Netzgesellschaft mbH, Hannover

Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG, Dahlenburg

Energieversorgung Emsbutren GmbH, Schittorf

EVE Netz GmbH, Dannenberg (Eloe)

EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG, Hildesheim

EWE NETZ GmbH, Oldenburg

G

Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG, Bovenden

GEW Wilhelmshaven GmbH, Wilhelmshaven

GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln

L

LSW Netz GmbH & Co. KG, Wolfsburg

(0]

Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck

Stadtwerke Béhmetal GmbH, Walsrode

Stadtwerke Bramsche GmbH, Bramsche

Stadtwerke Buchholz i.d.N. GmbH, Buchholz i.d.N.

Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH, Burgdorf

Stadtwerke Buxtehude GmbH, Buxtehude

Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH, Clausthal-Zellerfeld

Stadtwerke Einbeck GmbH, Einbeck

Stadtwerke Emden GmbH, Emden

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH, Diepholz

Stadtwerke GeorgsmarienhUtte Netz GmbH, GeorgsmarienhUtte

Stadtwerke Lingen GmbH, Lingen (Ems)

Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH, Ludwigslust

Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH, Munster

Stadtwerke Norderney GmbH, Nordemey

Stadtwerke Peine GmbH, Peine

Stadtwerke Rinteln GmbH, Rinteln

Stadtwerke Rotenburg (Wimme) GmbH, Rotenburg (Wamme)

Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH, Blckeburg

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, Schneverdingen

Stadtwerke Schuttorf GmbH, Schuttorf

Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG, Soltau

Stadtwerke Springe GmbH, Springe

Stadtwerke Stade GmbH, Stade

Stadtwerke Uelzen GmbH, Uelzen

Stadtwerke Uslar GmbH, Uslar

Stadtwerke Verden GmbH, Verden

Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH, Winsen (Luhe)

Stadtwerke WolfenbUttel GmbbH, WolfenbUttel

Stadtwerke Zeven GmbH, Zeven

Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH & Co., Garbsen

SWN Stadtwerke Northeim GmbH, Northeim

SWO Netz GmbH, Osnabrtick

T

Teutoburger Energie Netzwerk eG, Hagen a. T.W

u

Uberlandwerk Leinetal GmbH, Gronau (Leine)

Vv

Versorgungsbetriebe Hann. Minden GmbH, Hann. MUnden

W

wesernetz Bremen GmbH, Bremen

wesernetz Bremerhaven GmbH, Bremerhaven

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH, Norden

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Nordseeheilbad Borkum GmbH, Borkum
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:hager TAB-Hinweise

TAB-Hinweise:

Zahlerplatzverdrahtung:
- TN-S-System 5-Leiter HO7V-K 10mm?

Allgemein:

- Zahleranlagen sind generell mit Zahlerfeldern nach DIN 43870 auszufihren. Ab dem 1. Zahlerplatz wird ein
Sammelschienen-System 250 A eingebaut. Es wird empfohlen, die Mdglichkeit fir das NachrUsten einer Steuer- bzw.
Datenubertragungseinrichtung vorzusehen.
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Zahleranschlusssaulen .
Avacon AG und TAB-gleiche 'hager

- bitte RUcksprache mit VNB

Separat bestellen:
- 3 X ZAY95075 Sockelfiller

ZASZ07GH! Zahleranschlussséule, komplett bestiickt
q,! T i ; Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 7035
I T T I
e 4 Zahlerpliitze
o ) 10 & mit 5-Leiter-Verdrahtung
e bestehend aus:
s 3 1 x Leersaule Baureihe 207
! L ! 1 x Montagevorrichtung fir K-HAS (KHOQ)
gz llllo o 5 x Anschlussklemme 10-35mm?
T 5-Leiter-Sammelschienen-System 250 A
e - 2 2 4 x Zahlerplatz 375 mm, mit IP54 Haube mit Tur (750 mm gesamt)
qf=l==_l=ﬁP — 4 x Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig, 25 mm?, fingersicher
MaBe:
(o} (o} H2010 x B838,5 x T277 mm
I -
Separat bestellen:
4 x SLS-Schalter
Iﬁ] Iﬁ] Separat bestellen wenn benétigt:
1 x ZAN334C K-HAS (KHO0)
1 x ZAY90275 Bodenrost
A S
@ H ]
— —| Bezeichnung Best.Nr. Preis/St
— Zahleranschlusssaule 4ZP, 3-feldig ZAS207GH1 4.595,90 €
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Zahleranschlusssaule

Zubehor :hager

Zahlersteckklemme fiir Drehstromzahler

Eigenschaften:

- Bemessungsstromspannung: 63 A/ AC 400 V
- Polzahl: 3+N

- sperrbar

- KJ30S: mit TRE/SG-Abgang

- KJ30T: ohne TRE/SG-Abgang

KJ30S
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Zahlersteckklemme Drehstrom 63A,m.TRE-Ab 5 H61 126,90 € KJ30S
Zahlersteckklemme Drehstrom 63A,0.TRE-Ab 5 H61 106,50 € KJ30T

Zahlersteckklemme fiir Wechselstrom

Eigenschaften:

- Bemessungsstromspannung: 63 A / AC 230/400 V
- Polzahl: 1-N

- mit TRE/SG-Abgang

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Zahlersteckklemme Wechselstrom 63A 5  H61 59,70 € KJ10S

Abdeckung, plombierbar mit Hartpapierschieber

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Abdeckung, plombierbar, fr alle KJ30 5 H61 28,40 € KJ05Z

Abdeckung,plombierbar,fir KI10S 10 H61 21,30 € KJ04Z
KJ05Z

Hartpapierschieber

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
KJo2Z Schieber,Hartpapier, fiir KJ05Z 1 Het 6,80 € KJ02Z

Schieber,Hartpapier,fir KJ04Z 5 H61 5,60 € KJ062

Steckstifte

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Steckerstifte f. ZSK,7x45mm,Drehstrom 1 H61 12,50 € KJ03z

Steckerstifte f. ZSK,3x40mm,Wechselstrom 1 H61 5,30 € KJ01Z
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Zahleranschlusssaule

:hager Zubehor

Zahlerverschlusshaube

Eigenschaften:
- zum plombierbaren VerschlieBen der Leitungseinfihrungséffnung bei Zahlerwechseltafel mit 4-Isolierhitchen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Abdeckung, plombierbar,fir Zp.-AnschluB 1 HO1 27,00 € TO5L To5L
Abdeckstreifen

Breite: 219 mm

RAL Farbnummer: 9010

Eigenschaften:
- zum VerschlieBen eines Gerateschlitzes S35S
- im 9 mm Raster, vorgepragt

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Abdeckstreifen,brechbar,219 mm,fir 12PLE 10 HO5 485 € S35S

Isoliersatz fiir HZT661

Eigenschaften: I ' '
- zum Isolieren der Cu-Fahnen bei nicht voll bestiicktem Adapter A '
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. . .

Isoliersatz fr SLS-Adapter 3polig 1 H31 2,05 € HT006 HT006

Hausanschlusskasten K3

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. =
Hausanschlusskasten K3, 1x3NH0O, ID=100A, IP54, DIN 43627 1 HO81 199,40 € ZAN334C

ZANB34C
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Zahleranschlusssaule

Zubehor

:hager

SLS-Schalter, 3-phasig (1-polig schaltend)

Einstellung des thermischen Auslosers bei 40° C: 1,05/1,2In
Bemessungsstrom: 230/400 V

Eigenschaften:
- HTS380E und HTS390E: Hutschienengerate mit Adapter HZT631

} e Nennschalt-
\ " I Nennstrom Charakteristik vermdgen PLE VPE PrGr Preis Best.Nr.
s J i ! 16 A E 25 kA 4,5 1 H30 347,00 € HTS316E
HTS363E 20A E 25 kA 4,5 1 H30 350,00 € HTS320E
25 A E 25 kA 45 1 H30 354,50 € HTS325E
0\ 32 A E 25 kA 4,5 1 H30 360,50 € HTS332E
—
35A E 25 kA 4,5 1 H30 366,30 € HTS335E
40 A E 25 kA 4,5 1 H30 375,60 € HTS340E
50 A E 25 kA 4,5 1 H30 380,60 € HTS350E
63 A E 25 kA 4,5 1 H30 385,20 € HTS363E
80 A E 25 kKA 4,5 1 H30 392,10 € HTS380E
100 A E 25 kA 4,5 1 H30 402,50 € HTS390E
Ausschalter kompakt, 3-polig
Frequenz: 50/60 Hz
Eingenschaften:
- mit werkseitig vormontierter Zusatzklemme 10 mm?
- 10 mm? kann an jede Phase angeschlossen werden
Nennstrom Bemessungsspannung PLE VPE PrGr Preis Best.Nr.
63 A 400V 2,5 1 H45 55,60 € SH363N
63 A 400 V 2,5 1 H45 65,80 € SH363K
! e Ausschalter kompakt, sperr- und plombierbar, 3-polig
Frequenz: 50/60 Hz
Eingenschaften:
- mit werkseitig vormontierter Zusatzklemme 10 mm?
- 10 mm? kann an jede Phase angeschlossen werden
Nennstrom Bemessungsspannung PLE VPE PrGr Preis Best.Nr.
o 63 A 400V 2,5 1 H45 75,10 € SH363S
SH363S
S
BKE-Datenschnittstelle
Anschlussart: RJ12

Eigenschaften:

- optischer Kommunikationskopf (OKK) 1Mbit zur Auslesung der Daten aus dem eHZ

- einsetzbar sowohl fiir den eHZ EDL-Z&hler, als auch fir den eHZ Basiszéhler im intelligenten Messsystem

- Einbau fUr alle eHZ-Z&hlerplatze erforderlich nach VDE-AR-N 4100: 2019-04

- Bei Verwendung eines Tarifschaltgerates (EHZ002TS) muss der Adapter EHZO01A eingesetzt werden (RJ12 auf RJ10)

Bezeichnung Lange VPE PrGr Preis Best.Nr.
EHZO01K BKE-Datenschnittstelle (OKK),450mm 498 mm 1 Ho 69,00 € EHZ001K
Adapter R12/R10 98 mm 1 HO1 10,00 € EHZO001A
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Zubehor

BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausfiihrung

Eigenschaften:

- erweiterbar mit RfZ zu BKE-AZ fir Smart Metering-Komponenten bis zu 15 PLE

- fir Dauerstromanwendungen bis 35 A
- Klemmendeckel enthalten

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. i
BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausflihrung 1 HO17 123,50 € KUS33LHE
BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausfihrun 1 HO17 X KU33LHZ -
phasig, univ isausfuhrung 123420 € KUB3LHE
Plantasche DIN A4 zum Einkleben £ I
% /i
| B y
Eigenschaften: . /
- Material: Kunststoff g
- FZ818, zum schrauben und kleben
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. thager
Plantasche,univers,Klarsicht,DIN A4 10 H10 4,25 € FZ794 F7794
Plantasche,univers,Kunststoff,DIN A4 1 H10 33,50 € FZ818
Plantasche,univers,Stahlblech,FA/FT/FG 1 H10 52,90 € FZ795D
Tiir6ffnungsbegrenzung
Eigenschaften:
- begrenzt den Turdffnungswinkel auf ca. 110°
ZAY69846
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Turéffnungsbegrenzung 1 HO8 56,00 € ZAY 69846
Abdeckung
Eigenschaften: L
- fUr seitlichen Baustellenanschluss @ 55 mm von ZAL 152/155/157/172/175/202/205/207 |
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. ZAY49626
Abdeckung flr Baustellenanschluss 1 HO8 35,50 € ZAY49626
DoppelschlieBung
- komplett, ohne Profilhalbzylinder
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
DoppelschlieBung komplett ohne PHZ 1 HO8 61,50 € ZAY78842
ZAY78842
Profilhalbzylinder M\
- mit 2 Schiiisseln A\ \\, S
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. \»? *
Profilhalbzylinder mit 2 Schlisseln 1 HO8 26,10 € ZAY50994
ZAY50994
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/ Feldabdeckung mit Tiir

) | - IP54
|
| Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
! TSG-Feldabdeckung IP54, 300 mm mit Tur 1 HO8 148,60 € ZAY300A
§ Z3hlerfeldabdeckung IP54, 450 mm mit Tur 1 HO8 215,60 € ZAY450AT
Zé&hlerfeldabdeckung IP54, 750 mm mit Tur 1 Ho8 293,80 € ZAYT50AT
b
ZAY300A
— ZAS-Nachriistfelder zum Einbau in ZAS mit Leerplatzen 750 mm
- zur individuellen Bestlickung
| E— - 7 Reihen mit N-/PE-Steckklemme
—/
— Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZAS-Nachriistfeld, 1Verteiler 7reihig 1 HO8 435,60 € ZAD717

ZAS-Nachriistfelder zum Einbau in ZAS mit Leerplatzen 750 mm

- zur individuellen Bestlickung
- 4 Reihen + 1MP mit N-/PE-Steckklemme

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZAS-Nachriistfeld, 1Verteiler 4reihig m.M 1 HO8 435,60 € ZAD714B
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Schaltschrankheizung

Eigenschaften:
- zur Vermeidung von Kondensfeuchtigkeit, 230V, 33W, thermostatisch gesteuert

ZAY55517
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Schaltschrankheizung, 230V, 33W 1 Ho8 239,60 € ZAY55517
Schaltschrankheizung
Eigenschaften:
- zur Vermeidung von Kondensfeuchtigkeit, 230V, 33W, komplett mit Thermostat und Vorsicherung
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Schaltschrankheizung, 230V, 33W mit Vorsicherung 1 HO8 426,00 € ZAY98536
Schrankbeleuchtung
Eigenschaften:
- 15W, mit Schalter, Schukosteckdose und 10A Sicherung (DII) fir SchrankgréBe 00, O, 1, 2 -
ZAY75924
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Schrankbeleuchtung 15W 1 HO8 203,60 € ZAY75924
Bodenrost
Eigenschaften:
- Material: Stahlblech
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Bodenrost aus Stahlblech fir Saule 115/135 1 Ho8 141,00 € ZAY90267
Bodenrost aus Stahiblech fiir Séule 142/162 1 Hos 143,90 € ZAY90266 2AY90272
Bodenrost aus Stahlblech fiir Saule 152/172/202 1 Hos 148,30 € ZAY90273
Bodenrost aus Stahlblech fiir Saule 155/175/205 1 HO8 157,00 € ZAY90274
Bodenrost aus Stahlblech fir Saule 157/177/207 1 Ho8 254,40 € ZAY90275
Bodenrost aus Stahlblech fir KVS GréBe 00 1 HO8 139,50 € ZAY90269
Bodenrost aus Stahlblech fiir KVS GréBe 0 1 Ho8 197,00 € ZAY90270
Bodenrost aus Stahlblech fiir KVS GréBe 1 1 Hos 239,60 € ZAY90271
Bodenrost aus Stahlblech fir KVS GroBe 2 1 HO8 331,20 € ZAY90272
Sockelfiiller
Eigenschaften: ‘
- Plastiksack Inhalt 251
- Fullmaterial zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung in Gehausen im Freien
- Die Fullhdhe sollte ca. 200-300mm betragen
- Saulen Baureihe 115, 135, 142, 152, 153, 154, 162, 172, 173, 202 bendtigte Menge: 1 Sack
- Séulen Baureihe 155, 175, 205 KVS Gr.00, Gr.0 bendtigte Menge: 2 Sack
- Séaulen Baureihe 157, 177, 207 KVS Gr.1, Gr.2 bendtigte Menge: 3 Sack ZAY95075
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Sockelftller 1 HO8 41,30 € ZAY95075
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‘\ Doppeladapter fiir zwei Schaltleisten
%J v Eigenschaften:

- Ausflhrung NHOO / 60 mm auf 185 mm mit Ausgleichsblenden und Befestigungsschrauben
- Ausfiihrung NHOO / 60 mm auf 185 mm, bis max. 80 x 10 mm Kupferquerschnitt

LVZOODAB0-185S - Ausgleichsblenden LVZ00AQU als Ersatzartikel
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Doppeladapter 2xNH00/185mm auf 185mm SaS 1 H60 135,10 € LVZ0OODA185-185

Schrauben

- mit Federelement
- fir Sammelschienenanschluss

. Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
LVZ1230 Schrauben fir SaS, M12x30, Set=3St. 100 HeE03 9,70 € LVZ1230
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Hinweise zu Wandleranlagen

Auswahl der erforderlichen Messeinrichtung

Leistung (RDF=1)
Absicherung (Ith)

Bemessungsstrom (InA)

. Kleinwandler-
Aussetz- Direktmessung

betrieb

Nur bis 125A im Aussetzbetrieb laut
DIN VDE 0603-2-2 fiir Anwendungen
nach DIN 18015 zugelassen

10 mm?

Dauer-
betrieb
(RDF=1)

<22 kW <30 kW
Wandleranlagen nach DIN VDE 0603-2-2 bis 1000 A nach Vorgabe des VNB

Wandleranlagen sind immer mit dem VNB abzustimmen.

Begriffe:
Ith = Nennstrom der Netz- und Anlagenseitigen Trennvorrichtung /Sicherung

Direktmessung Kleinwandlermessung Wandlermessung

InA = Vom Hersteller der Wandleranlage angegebener Wert des Stromes, der ohne Uberschreiten der festgelegten

Grenzlbertemperaturen der verschiedenen Teile der Wandleranlage unter festgelegten Bedingungen getragen werden kann

Aussetzbetrieb = Betriebsart, bei der die Belastung der Anlage einem haushaltstblichen Betrieb entspricht

Dauerbetrieb = Betriebsart, bei der die Belastungsdauer zu einem thermischen Beharrungszustand fUhrt

Bemessungsbelastungsfaktor (RDF) = (en: Rated Diversity Factor) vom Hersteller der Wandleranlage angegebener Faktor des
Bemessungsstromes, mit dem die Abgange einer Wandleranlage dauernd und gleichzeitig unter Berlcksichtigung der gegenseitigen thermischen
Einflisse belastet werden kénnen. Fir Wandleranlagen ist ein RDF = 1 zugrunde zu legen, da der Leistungsteil als ein Stromkreis zu sehen ist.

Hinweis zu Wandleranlagen

Die hier aufgefiihrten Wandleranlagen entsprechen den normativen Vorgaben der DIN EN 61439.
Die in der Norm aufgeflhrten Bemessungswerte flir Spannungen und Stréme missen eingehalten werden.

Bitte beachten Sie den Bemessungsbelastungsfaktor (RDF) der Schaltgeratekombination.

Folgende Betriebsbedingungen sind normativ festgeschrieben:

Umgebungstemperatur von -5°C - +40°C (24h Mittelwert nicht héher als +35°C)

(Innenraumaufstellung):

Umgebungstemperatur -25°C - +40°C (24h Mittelwert nicht hdher als +35°C)

(Freiluftaufstellung):

Luftfeuchte maximal 50% bei +40°C. Hohere Luftfeuchtewerte bei niedrigeren Temperaturen dirfen zugelassen werden.
(Innenraumaufstellung): Kondenswasserbildung sollte berticksichtigt werden.

Luftfeuchte (Freiluftaufstellung): | vortbergehend bis 100% bei max. +25°C

Verschmutzungsgrad: Verschmutzungsgrad 3 bei Anlagen, die in der Industrie eingesetzt werden.

Einbau von Betriebsmitteln: Betriebsmittel missen entsprechend den Vorgaben der Hager Electro GmbH & Co. KG. so eingebaut und

verdrahtet werden, dass ihre einwandfreie Funktion nicht beeintrachtigt wird.

Bitte beachten Sie die Umgebungsgegebenheiten: Falls diese von der in der Norm angegebenen Umgebungsgegebenheiten abweicht,
kann der Anwender verpflichtet sein, angemessene MaBnahmen gegen unerwinschte elektromagnetische Stérungen vorzunehmen.
Die Funktionsfldchen der hier aufgefiihrten Wandleranlagen entsprechen den normativen Vorgaben der DIN VDE 0603-2-2
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VNB, Standorte

VNB Wandler- Wandler- Spannungspfad- Besonderheiten Wandleranlagen-
messung messung mit sicherung Wandler variante
Zéhlerwechseltafel
A
Avacon Netz GmbH, Helmstedt ab 30KW Ja Ja Siehe Erganzungen zur TAB, Punkt 7.3 DO1,D01-1,D01-2,
D03, E32, E33, D50,
D52
B
Braunschweiger Netz GmbH, Braunschweig  ab 30KW Ja Ja Wandlermessungen ab 63A Aussetz- E32, E33,D50
betrieb oder 44A Dauerbetrieb. Fur die
Stromwandler sind Trennlascheninder
Sammelschiene vorzusehen. Zahlerwech-
seltafel bauseits, Wandler werden von BS
Netz beigestellt
C
Celle-UelzenNetz GmbH, Celle ab 30kwW Ja Ja Bei wiederkehrenden Betriebsstromen DO1,D01-1,D01-2, D03
vonmehrals 63 Aist eine Wandlermes-
sung aufzubauen. Der Messaufbau fur
Anlagen gréBer 100 A erfolgt zwingend auf
einer Wechseltafel mit den MaBen 785 x
480mm.
E
e-werk Sachsenwald GmbH, Reinbek ab 30kW Ja Wandleranlagen sind bevorzugt ohne £32,E33, D50
Wechseltafel zu errichten.
Eichsfelder Energie- und ab 30kwW Nein Nein NO3,NO4, NO5, NO6
Wasserversorgungsgesellschaft mbH,
Duderstadt
Elektrizitats-Werk Ottersberg, Ottersberg ab 30kwW Ja NO1,NO2, D08
Elektrizitdttsgenossenschaft Hasbergene.G.,  ab 30KW Nein Nein Der Einsatz von halbdirekten Messungen — auf Anfrage
Hasbergen istmit dem Netzbetreiber abzustimmen
enercity Netz GmbH, Hannover ab 30kwW Ja Ja Wandlermessungen sind inder Richtlinie  DO1, DO1-1,D01-2, D03
,Abrechnungsmessung Netz - Son-
dermessung” beschrieben. Der Einsatz
von Zahlerwechseltafel ist mitdem VNB
abzustimmen - Z&hlerwechseltafel ist
bauseits zu liefem. FUr die Stromwandler
sind Trennlaschen in der Sammelschiene
vorzusehen.
Energiegenossenschaft fur Wittmund eG, ab 30kwW Nein Ja NO1,NO2, D08
Wittmund
Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG,  ab 30KW Ja Nein DO1,D01-1,D01-2,
Dahlenburg D03, E32,E33
Energieversorgung Sylt GmbH, Westerland ab 30KW Nein Nein E32,E33,D50
Eurogate Technical Services GmbH, ab 30kwW Nein Nein D05, D06
Bremerhaven
EVE Netz GmbH, Dannenberg (Elbe) ab 30KW Ja DO1,D01-1,D01-2,
D03, E32, E33, D50,
D52
EVIEnergieversorgung Hildesheim GmbH & ab 30KW Ja Nein Die Zahlerschrankverdrahtung hat der DO1,D01-1,D01-2,
Co.KG, Hildesheim Darstellunginder Anlage 1 ,Niederspan- D03, D52
nungszahlung” zu entsprechen. Die Z&h-
lerwechseltafel soll gemali der Zeichnung
A2.08der TABNS Nord 2019 ausgefuhrt
werden. Die Messwandler werdenin der
Regelvon der EVIbeigestellt. Aus diesem
Grund st eine frlihzeitige Abstimmung
(mind. 2 Wochen vor der gepl. Inbetrieb-
setzung) erforderlich.
EWENETZ GmbH, Oldenburg ab 30kW Ja Wandleranlagen sind nach DIN'VDE NO1,NO2, D08, D18,
06083-2-2 oder den Beispielen Beiblattder D19, BOO
TAB zu errichten. Ab 100.000 KWh/Jahr
3-Punkt nutzen (NO1, NO2, DO8)
ews-Netz GmbH, Bad Segeberg ab 30KW Ja Ja E32,E33,D10,D11,
D13-2,D14,D50
F
Fahrhafen Sassnitz GmbH, Sassnitz ab 30KW Nein Ja auf Anfrage
Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH, ab 30KW Nein Nein E32, E33, D05, D06
Bremerhaven
G
Gemeindewerke Bovenden GmbH& Co. KG,  ab 30kwW Nein Nein NO3,NO4, NO5, NO6
Bovenden
Gemeindewerke Halstenbek, Halstenbek ab 30kwW Ja D13-2,D14
Gemeindewerke Helkendorf GmbH, ab 30kwW Ja D10,D11,D13-2,D14
Helkendorf
Gemeindewerke Schénkirchen GmbH, ab 30kwW Ja Ja D10,D11,D13-2,D14

Schénkirchen
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VNB Wandler- Wandler- Spannungspfad- Besonderheiten Wandleranlagen-
messung messung mit sicherung Wandler variante
Zéhlerwechseltafel
GETEC net GmbH, Hannover ab 30kwW Ja Wandlermessungen sind gemaB DINVDE D20, D21
0603-2-2 auszufuhren. Beitransformator-
nahen Anwendungen kénnen hdhere
Kurzschlussstrome auftreten. Diese sind
bei der Auswahl der Schutzelemente zu
berticksichtigen und erfordem die individu-
elle Abstimmung mitdem Netzbetreiber.
AusflUihrung Prifklemme entsprechend der
Hinweise zu den Technischen Anschluss-
bedingungen fUr den Anschluss an das
Niederspannungsnetz.\Wandlerlaschen
bauseits, Wandler werden von GETEC net
beigestellt.
GEW Wilhelmshaven GmbH, Wihelmshaven — ab 30 kW Nein Nein Die Stromwandler werden vom Messstel-  NO1,N02, D08, D19
lenbetreiber beigestellt und vom Installa-
teur der elektrischen Anlage montiertund
angeschlossen. SG-Platzist als 3-Ptk.
vorzusehen
GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln ab 30kwW Ja Do1 Wandlerlasche mind. 30x10mm.Bauseits D04-3, B32.5
muss eine leere Z8hlerwechseltafel
beigestellt werden. Pro Messung eine
Zahlerwechseltafel Bei Einsatz der Wand-
leranlage B32.05 muss bauseits ein Siche-
rungselement DO1 fUr Spannungspfad
eingesetzt werden.
H
Harz Energie Netz GmbH, OsterodeamHarz -~ ab 30KW Ja Ja Wandleranlagen sind mitdem VNB DO1,D01-1,D01-2,
abzustimmen, ab 250A sind Wechseltafel  DO3, D50, E32, ES3
einzusetzen
L
LeineNetz GmbH, Neustadt ab 30kwW Ja FUrNeuanlagenund bei Erweiterungen DO1,D01-1,D01-2,
und Anderungennach Ziffer 7.4 sindbel  E32, E33, D50
Stromenohne Dauerstrombelastung gro-
Berals 63 A odermit Dauerstrombelastung
groBer als 44 A halbdirekte Messungen
vorzusehen.
LSWNetz GmbH & Co. KG, Wolfsburg ab30KkW Ja Nein Bei Anlagen miteinem Jahresverbrauch ~ DO1,D01-1,D01-2,
gréBer 100.000 kWh sind grundsétzlich D03, E32, E33, D50,
Z&hlerschranke mit Zahlerwechseltafeln -~ D52
einzubauen. Zahlerwechseltafel wird von
LSW beigestellt
N
Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS), ab 30KW Nein D01 Der Einsatz von halbdirekten Messungen  D13-2,D14, D50
Schwerin istmit dem Netzbetreiber abzustimmen
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, ab 30kwW Nein Ja Wandlermessung nach Rucksprache NO1,NO2, D08
Oldenburg VNB EWE Gebiet
NordNetz GmibH, Quickborm ab 30kW Nein Ja E32,E33,D10,D11,
D13-2,D14,D50
Nordseeheilbad Borkum GmbbH, Borkum ab 30kwW Nein Nein NO1,N02, D08
nvb Nordhomer Versorgungsbetriebe GmbH, — ab 30KW Ja Ja Wandleranlagen sind mitdem VNBabzu-  A910.01, A911.01
Nordhom stimmen
(6]
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG, ab 30kwW Nein DO1 Netzform TT-Netz. Wandlermessungen  E32, E33,D50
Osterholz-Scharmbeck sindimmer mitdem Netzbetreiber azu-
stimmen. Die Messwandler Strom mUssen
bauseitig beschafft und eingebaut werden
(z.B. RitzEKS 60-03). Montage auf bausei-
tige Wandlerlasche, Abmessungen min.
12x10mm
P
PVU Energienetze GmbbH, Perleberg ab 30KW Nein Ja D13-2,D14
S
Scharbeutz Westnetz GmbH (ehem. ab 30kwW Ja auf Anfrage
Schleswig - Holsteinnetz AG ), Dortmund
Schleswig-Holstein Netz AG, Quickbom ab 30kwW Ja Ja Einsatz \Wechseltafel ab 100kW (PV ab E32,E33,D10,D13-2,
100KWp) Erzeugungsleistung oderMes- D14, D50
sungen mit Wandlern 500A. Wandlerla-
sche mind. 30x10mm bis 250A, ab 250A
dann40x10mm
Schleswiger Stadtwerke GmbH, Schleswig ab 30KW Ja D10,D11,D13-2,D14,
D50
Stadtwerke Achim AG, Achim ab 30KW Ja Ja Wandler werden vom VNB fUr Niederspan- DO1,D01-1,D01-2,

nungsmessungen zur Verfligung gestellt.
Bauseits muss eine leere Zéhlerwechsel-
tafel (Fabrikat Deppe 950/650) beigestellt
werden.

D03, Da0
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VNB Wandler- Wandler- Spannungspfad- Besonderheiten Wandleranlagen-
messung messung mit sicherung Wandler variante
Zéhlerwechseltafel

Stadtwerke Bad BramstedtNetzGmbH, Bad ~ ab 30kW Ja D10,D11,D13-2,D14.

Bramstedt D50

Stadtwerke Bad Harzburg GmbH, Bad ab 30kwW Ja Nein Gehort zum Gebiet der AVACON, sishe  DO1,D01-1,D01-2, D03

Harzburg AVACON

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH, Bad ab 30KW Ja Nein A910.01,A911.01,

Pyrmont D04-3

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH, Bad Sachsa  ab 30kW Nein Nein DO1,D01-1,D01-2,

D03, D50, E32, E33

Stadtwerke Barmstedt, Barmstedt ab 30KW Ja Nein E32, E33,D50

Stadtwerke Béhmetal GmbH, Walsrode ab 30kwW Nein Nein Spannungspfadsicherungen missen DO1,D01-1,D01-2,
1-polig schaltbar sein D03, D52, E32, E33

Stadtwerke BrunsbUttel GmbH, Brunsblttel ab 30KkW Ja Ja Wandlermessanlagen Uber 260 Asind D10,D11,D13-2,D14,
immer mitdem Netzbetreiber abzustim- D50
men.

Stadtwerke Buchholzin derNordheide GmbH, ab 30KW Ja Nein Istin der Anlage des Anschlussnutzers E32,E33,D01,D01-1,

Buchholzi.d.N. einregelmafig wiederkehrender Betriebs-  DO1-2, D03
strom von mehr als 30KW zu erwarten,
isteine Wandlermessung nach DIN VDE
0603-2-2 zuinstallieren. Es sind bevorzugt
Wandleranlagen ohne Wechseltafel zu
errichten.

Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH, Burgdorf ab 30KW Ja Nein Es gelten die technischen Anschlussbe-  DO1,D01-1,D01-2,
dingungen des technischen Betriebsfih- D03, E32, E33, D50,
rers Avacon Netz GmbH D52

Stadtwerke Buxtehude GmbH, Buxtehude ab30KW Nein Nein FUr Kundenanlagen miteiner nichthaus-  E32, E33,NO1, NO2,
haltstypischen oder Dauerbelastung = D08, D50
B0KVA, muss eine Halbdirekte Messung
verwendet werden.

Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmboH, ab 30kW Nein Nein NO3,NO4, NO5, NO6

Clausthal-Zellerfeld

Stadtwerke Eckernférde GmbH, Eckemnforde  ab 30KW Ja D10,D11,D13-2,D14,

D50

Stadtwerke Einbeck GmbH, Einbeck ab 30kwW Nein Nein NO3, NO4, NO5, NO6

Stadtwerke EIm-Lappwald GmbH, ab 30KW Ja E32,E33,E51

Kénigslutteram EIm

Stadtwerke Elmshom, Elmshom ab 30KkW Ja Ja BeiWandleranlagen istein SG-Platz als D10,D11,D13-2,D14,
3-Punkt-Zahlerplatz vorzusehen. Prifklem- E32, E33, E34
me 14p. nach A1.01 TABNS Nord 2019
nach Ricksprache méglich.

Stadtwerke Emden GmbH, Emden ab 30KW Ja Nein Wandleranlagen sind mit dem VNB DO7,E32,E33
abzustimmen. Ab 250A Einsatz von Z&h-
lerwechseltafel

Stadtwerke Eutin GmbbH, Eutin ab 30kwW Nein Nein D13-2,D14,D50

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH, Diepholz ab 30KW Ja Nein DO1,D01-1,D01-2, D03

Stadtwerke Flensburg GmbH, Flensburg ab 30KW Ja DO1 Verschaltung der Kiemmleiste fur halbindi- D10,D11,D13-2, D14,
rekte Messung und der Zahlerwechseltafel E34
nach A 1.02 Zéhlerwechseltafel grundséatz-
lichnach Abmessungen in Zeichnung A
2.04. Zeichnung A2.01 und A2.03 nurin
Rlcksprache.

Stadtwerke Geesthacht GmibH, Geesthacht ~ ab 30kW Ja Ja D10,D11,D18-2,D14

Stadtwerke Gllickstadt GmbH, Glickstadt ab 30kwW Nein D10,D11,D13-2,D14,

D50

Stadtwerke Grevesmuhlen GmbH, ab 30kwW Nein Ja D13-2,D14

Grevesmuhlen

Stadtwerke Gustrow GmbH, GUstrow ab 30KW Nein Ja D13,D14

Stadtwerke Hagenow GmbH, Hagenow ab 30KW Nein Ja D13-2,D14

Stadtwerke Heide GmbH, Heide ab 30kwW Ja D10,D11,D13-2,D14,

D50

Stadtwerke Husum Netz GmbH, Husum ab 30kwW Ja Nein Leere Wechseltafel muss bauseits D10,D11
gestellt, mind. 1 Woche vor Inbetriebnah-
me dem VNB zur Verfligung stehen.

Stadtwerke ltzehoe GmbbH, ltzehoe ab 30kwW Ja D10,D11,D13-2,D14,

D50

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH, ab 30kwW Ja Ja E32,E33,D10,D11,

Kaltenkirchen D13-2,D14,D50

Stadtwerke Lehrte GmbH, Lehrte ab 30KW Ja Ja DO1,D01-1,D01-2, D03

Stadtwerke Leine - Solling GmbH, Moringen  ab 30kW Nein Ja NO3,NO4, NO5, NO6

Stadtwerke Lingen GmbH, Lingen (Ems) ab 30KW Ja Ja \Wandleranlagen sind mitdem VNBabzu-  NO1,NO2, D08,
stimmen A050.31,A051.31,

A0B0.31,A061.31,
A140.31,A141.31,
A150.31,A151.31,
A160.31,A161.31

Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH, ab 30KW Nein D01 In Anlehnung an die TAB der WEMAG, D13,D13-2,D14,E34

Ludwigslust Stand 05/2021

Stadtwerke Libz GmbH, Libz ab 30kwW Nein Ja D13-2,D14

Stadtwerke Malchow, Malchow ab 30KkW Ja D13-2,D14

Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH, ab 30KW Ja Ja DO1,D01-1,D01-2, D03

Munster

Stadtwerke Neustadtin Holstein, Neustadtin -~ ab 30kwW Ja D10,D11,D13-2,D14

Holstein
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VNB Wandler- Wandler- Spannungspfad- Besonderheiten Wandleranlagen-
messung messung mit sicherung Wandler variante
Zéhlerwechseltafel
Stadtwerke Nordermney GmbH, Nordemey ab 30kwW Nein NO1,NO2, DO8
Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt ab 30KW Ja Ja FUr Kundenanlagen mit einer nichthaus-  D10,D11
haltstypischen oder Dauerbelastung
groBer 30kVA muss eine halbindirekte
Messung verwendet werden. Bis zu einem
Betriebsstrom von 100A kann eine Klein-
wandlermessung eingesetzt werden, ab
100A muss zwingend eine Zahlerwechsel-
tafelvon Typ 2 A 2.02 verwendet werden.
Die Klemmleiste fur halbindirekte Messun-
genwird vom Messstellenbetreiber bei der
Inbetriebnahme der Messung bereitge-
stellt. Sofermn eine Wechseltafel zum Einsatz
kommt, wird bei der Inbetriebnanme die
bauseits unbestickte durch eine mit Zahler
und Klemmleiste bestlickte Wechseltafel
vom Typ 2 A2.02 ausgetauscht.
Stadtwerke Nordfriesland - Netz GmboH, ab 30kW Ja D10,D11,D13-2,D14,
Niebtll D50, E32,E33
Stadtwerke Nortorf ASR, Nortorf ab30kwW Ja D10,D11,D13-2,D14
Stadtwerke Oldenburg in Holstein GmbH, ab 30kW Ja ab 100 KW Zahlerwechseltafel D10,D11,D13-2,D14
OldenburginHolstein
Stadtwerke Parchim GmbbH, Parchim ab 30kwW Nein Ja D13-2,D14,E34
Stadtwerke Peine GmbH, Peine ab 30KkW Ja Nein MesswandlerwerdenvomVNB gestelt.  DO1,D01-1,D01-2,
Zahlerwechseltafel nach A2.03 D03, D50
Stadtwerke Pinneberg GmbH, Pinneberg ab 30kW Nein DO1 D13-2,D14,E34
Stadtwerke Pritzwalk GmbH, Pritzwalk ab 30kwW Ja E34,B32.5
Stadtwerke Quickborn GmbbH, Quickborm ab 30kwW Ja D13-2,D14
Stadtwerke Rendsburg GmbH, Rendsburg ab 30kW Nein D10,D11,D13-2,D14,
D50
Stadtwerke Rinteln GmbH, Rinteln ab 30KW Ja Nein NurWechseltafel Deppe E700/750D1-Z5 auf Anfrage
oder Seeliger GBKEON WW
Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH, ab 30KkW Nein Ja E32,E33,D13-2,D14,
Rostock D50
Stadtwerke Rotenburg (WUmme) GmbH, ab 30KW Nein NO1,N02, D08
Rotenburg (Wimme)
Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen — ab 30kW Nein Nein DO1,D01-1,D01-2, D03
GmbH, Schneverdingen
Stadtwerke Schuttorf-Emsbtren GmboH, ab 30kwW Nein Nein E32,E33
Schuttorf
Stadtwerke Schwentinental GmbH, ab 30kwW Ja D50
Schwentinental
Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG, Soltau ab 30kwW Ja Ja DO1,D01-1,D01-2,
D03, D52
Stadtwerke Springe GmbH, Springe ab 30KW Ja Ja DO1,D01-1,D01-2,
D03, E32, E33, D50,
D52
Stadtwerke Stade GmbH, Stade ab 30kwW Nein Nein Ab 250A werden Wandlermessungenmit  DO1-2, E34, D52
Wechseltafel (A 2.03 TABNS Nord 2019)
ausgefuhrt, Trennvorrichtung im AAR
notwendig.
Stadtwerke Teterow GmbH, Teterow ab 30kW Nein Ja E31,E32,E33,D13-2,
D14,D50, D52
Stadtwerke Tormesch-Netz GmbH, Tormesch — ab 30kW Ja Ja E32,E33,D10,D11,
D13-2,D14,D50
Stadtwerke Uelzen GmbH, Uelzen ab 30kwW Ja Nein Wandlermessungenin Abstimmungmit ~ DO1,D01-1,D01-2,
VNB. Niederspannungshausanschluss D03, D52
ausschlieBlich bis max. 200A bzw. 138kW
Stadtwerke Uslar GmbH, Uslar ab 30KkW Nein Nein NO3, NO4, NO5, NO6
Stadtwerke Verden GmbH, Verden ab 30kwW Nein NO1,N02, D08
Stadtwerke Waren GmbH, Waren (MUritz) ab B0KW Nein Ja D13-2,D14, D50, D52
Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel ab 30kwW D01 D10,D11,D183-2,D14
Stadtwerke Wilster, Wilster ab 30kwW Nein Ja D10,D11,D13-2,D14,
D50
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH, Winsen ab 30KkW Ja Ja DO1,D01-1,D01-2,
(Luhe) D03.E32,E33
Stadtwerke Wittenberge GmbH, Wittenberge  ab 30kW Nein Ja D13-2,D14
Stadtwerke WolfenbUttel GmbH, Wolfenblittel  ab 30KW Nein Nein DO1,D01-1,D01-2, D03
Stadtwerke Zeven GmbH, Zeven ab 30kwW Nein Nein NO1,N02, D50, D52
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH, Wismar — ab 30kwW Nein Ja D13-2,D14,E32,E33,
D50
Stromkontor Rostock Port GmbH, Rostock ab 30kwW Nein Ja D13-2,D14
Stromnetz Hamburg GmbH, Hamburg ab 30kwW Nein Do1 FUr Kundenanlagen miteinernichthaus-  D13,D13-1,D051,D18
haltstypischen oder Dauerbelastung
&gt;30KVA muss eine halbindirekte Mes-
sung verwendet werden, Ausfuhrung mit
3-Pkt.-Zahlerplatzen. Wandlerlaschewird
vom VNB beigestellt.
Sulingen Westnetz GmbH (ehem. Avacon),  ab30KW Ja auf Anfrage

Dortmund
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VNB, Standorte

VNB Wandler- Wandler- Spannungspfad- Besonderheiten Wandleranlagen-
messung messung mit sicherung Wandler variante
Zéhlerwechseltafel
SWKiel Netz GmbH, Kiel ab 30KW Nein Ja Unter 200KW Anschlussleistung, keine D13,E32,E33
Zahlerwechseltafel gefordert. Wandler
werden inkl. Wandlerlasche vom VNB
beigestellt.
SWN Stadtwerke Northeim GmbH, Northeim =~ ab 30kW Ja NO3,NO4, NO5, NO6
SWS Netze GmbH, Stralsund ab 30kwW Nein Ja Wandleranlagen sind nach DINVDE 0603  E32, E33, D50
und Beiblatt TAB zur errichten. Trennvor-
richtung im AAR muss laienbedienbar aus-
geflinrtwerden. Ein TSG-Platz als 3-Punkt-
Z&hlerplatzist vorzusehen. Prifklemmme
nach TABA 1.01, Wandlerlasche bauseits.
T
Teutoburger Energie NetzwerkeG (TENeG),  ab 30KW Nein Nein D13-2,D14
Hagena.T.W
TraveNetz GmbH, LUbeck ab 30kW Nein Nein SG-Platzin 3-Pkt.-AusfUhrungistvorzu- - D13-2,D14, E32, E33,
sehen, bis 200Awerden die Wandlerinkl.  E34
Wandlerlaschen vom VNB beigestellt
U
Uberlandwerk Leinetal GmbH, Gronau (Leine) — ab 30KW Ja DO1 Trennvorrichtungim AAR gefordert. DO1,D01-1,D01-2,
Bauseits muss eine leere \Wechseltafel D03, D52
beigestellt werden.
Vv
Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH, Ratzeburg  ab 30KW Nein Ja E32,E33,D13-2,D14,
D50, D52
Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH, ab 30KW Ja Ja D10,D11,D183-2,D14
Bordesholm
VersorgungsBetriebe Elbe GmbH, ab 30kwW Nein Ja D13-2,D14,E32,E33,
Lauenburg/Elbe D50
Versorgungsbetriebe Hann. Minden GmbH, — ab 30KW Nein Nein NO3, NO4, NO5, NO6
Hann. Minden
Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH, ab 30KW Ja D10,D11,D183-2,D14,
Kronshagen D50
VW Kraftwerk GmbH, Wolfsburg ab 30kwW Ja Nein Gebiet der LSW-Wolfsburg DO1,D01-1,D01-2, D03
W
WEMAG Netz GmbH, Schwerin ab 30kwW Nein Ja Prifklermme A 1.02 nach TABNS Nord E34,D10,D11,D13-2,
2019. Wandlerlasche bauseits, Wandler D14
werden vom VNB zur Verfligung gestellt.
wesermetz Bremen GmboH, Bremen ab 30kW Nein Ja Planungsunterlagen kdnnen zwecks D05, D06
Priifung und Freigabe an folgende Mailad-
resse gesendet werden: kundenanlagen@
wesemetz.de Wandlerwerden vom VNB
zur Verfugung gestellt, entsprechendes
Anforderungsformularist vom Elektroinstal-
lateurauszuflllen.
wesemetz Bremerhaven GmbH, ab 30KW Nein Ja Planungsunterlagen kénnen zwecks D05, D06
Bremerhaven Prifung und Freigabe an folgende Mailad-
resse gesendet werden: kundenanlagen@
wesemetz.de .Wandler werden vom VNB
zur VerfUgung gestellt, entsprechendes
Anforderungsformularist vom Elektroinstal-
lateurauszufUllen.
Westfalen Weser Netz GmbH, Paderbormn ab 30KW Ja Ja Wandlermessung nach Ricksprache A910.01,A911.01,
VNB, Z&hlerwechseltafel Gr. 1 D04.3
Wirtschaftsbetriebe der StadtNorden GmbH,  ab BOKW Nein NO1,NO2, D08

Norden
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Referenzen . hager
Referenz Bezeichnung Seite
D10 Wandlermessschrank bis 160 (355) A, Leistungsteil 93
D11 Wandlermessung fiir Zahlerwechseltafel Messteil 94
D13 Wandlermessung bis 200 (250) A 95
D13-1 Wandlermess- und Zahlerschrank bis 200 (250) A + 2 ZP eHZ als Direktmessung 96
D13-2 Wandlermess- und Z&hlerschrank bis 200 (250)A + 2 ZP 3-Pkt. als Direktmessung 97
D14 Wandlermess- und Z&hlerschrank bis 200 (250) A + 2 ZP 3-Punkt als Direktmessung 98
E32 Wandlermessung TAB NS Nord 2019 bis 200 (250) A nach DIN VDE 0603-2-2 99
E33 Wandlermessung TAB NS Nord 2019 bis 100 (160) nach DIN VDE 0603-2-2 100
D18 Hausanschlussschrank bis 315 A 101
D19 Hausanschlussschrank bis 160 A (nicht fir HH) 102
NO1 Wandlermessung bis 100 (125) A 103
NO2 Wandlermessung bis 200 (250) A 104
D08 Wandlermessung im Standschrank bis 580A, EWE Netz GmbH bis 580 A 105
DO1 Wandlermessung fiir Zahlerwechseltafel bis 200 (250) A 106
D03 Wandlermessung fiir Zahlerwechseltafel bis 440 (630) A 107
A910.01 Wandlermessung flir Zahlerwechseltafel Gr.1 oder Gr. 1/2 108
A911.01 Wandlermessung fiir Zahlerwechseltafel Gr.1 oder Gr. 1/2 109
D04-3 Wandlermessung fiir Zahlerwechseltafel bis 320 (400) 110
D05 Wandlermessung bis 200 (250) A Wesernetz Bremen GmbH und Wesernetz Bremerhaven GmbH 111
D05-1 Wandlermessung bis 200 (250) A Wesernetz Bremen GmbH und Wesernetz Bremerhaven GmbH 112
D06 Wandlermessung 320 (400) A Wesernetz Bremen GmbH und Wesernetz Bremerhaven GmbH 113
D07 Wandlermessung bis 200 (250) A Stadtwerke Emden 114
NO3 Wandlermessung Siid-Niedersachsen bis 100 (250) A 115
NO4 Wandlermessung Stid-Niedersachsen bis 200 (250) A 116
NO5 Wandlermessung Siid-Niedersachsen bis 320 (400) A 117
NO6 Wandlermessung Siid-Niedersachsen bis 400 (630) A 118
D50 Wandlermessung AuBenbereich 250 (400) A, TAB Nord 2019 119
D51 Wandlermessung AuBenbereich 250 (400) A, Stromnetz Hamburg, mit APZ 120
D52 Wandlermessung AuBenbereich 315 (400) A fir Zahlerwechseltafel 121
WPV1 Komplettfeld mit Kuppelschalter und NA-Schutz zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 100A 122
WPV2 Komplettfeld mit Kuppelschalter und NA-Schutz zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 200A 123
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Wandlermessschrank - Aufbau gemaB TAB NS Nord

bis 160 (355) A

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau

NH2 Sicherungsunterteil

Trennvorrichtung NAR

Anschlussart mit Sammelschiene 5-polig
D01 Sicherung

Ausfuhrung Wandlerprifklemme -

Spannungspfadsicherung

Anzahl Zahlerplatze 0
Zahleraufnahme -
Anzahl TSG-Platze 0
Zéhlerwechseltafel -
Trennvorrichtung AAR NH2 Sicherungsunterteil
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 950 mm x 550 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschluB

Turdffnungswinkel 110°

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12mm x 10mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN
Nennstrom 160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 64 W
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V 50 kA
StoBstromfestigkeit 35 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit low 20 kA

Bestellinformation

D10

in Anlehnung an TAB-Schrank B 3.32

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

in Kombination mit D11 verwendbar

1x Wandlerschr,Univ.N,950x550x205mm,NAR NH2-SUTauf40mm Sas-System 12x10,AAR NH2-SUT

4.648,90 € FP62W1N
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Wandlermessung fiir Zahlerwechseltafel :hager

D11

genauen Aufbau der Wandleranlagen

im Vorfeld mit dern VNB Klaren Technische Eigenschaften
Montageart Aufputz / Aufbau

Gl Gl Trennvorrichtung NAR -

l - Anschlussart -

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 0
Zahleraufnahme Zahlerwechseltafel
Anzahl TSG-Platze 0
Zahlerwechseltafel Typ Il nach A2.02
Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

L; @ HxBxT 950 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44

;Ykscjlnnbﬁggt@rz{%t D 10 verwendbar IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3

Oberflache pulverbeschichtet

Anzahl Tdren 2

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turdffnungswinkel 120°

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke -

Sammelschienenabstand -

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom -

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse Schutzklasse |l

Isolationsspannung -

StoBspannungsfestigkeit -

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -

StoBstromfestigkeit -

Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw -

Bestellinformation
1x  Wandlermessfeld, universN, IP44, SKIl, 950 x 800 x 205 mm, + Zahlerwechselplatte 3.645,40 € FP63Z4N
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Wandlermessung

chager bis 200 (250) A

D13

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart mit Sammelschiene 5-polig
Spannungspfadsicherung DO1 Sicherung
Ausfuhrung Wandlerprifklemme -
Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1 . )
Zéhlerwechseltafel -
Trennvorrichtung AAR NH2 Sicherungsunterteil
o TSG
Umgebungstemperatur 20 °C i L1 [y
Geeignet fur AuBengebrauch Nein [ l
2 q
B

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm L3

Schutzart P44 A 8 8

IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09 il

RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3 i

Oberflache pulverbeschichtet Lol \.I i [
Anzahl Turen 1 [OF| [°Fl
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschluB ﬁ ﬁ
Turdffnungswinkel 110° NN e
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mmx 10 mm Evj N
Sammelschienenabstand 40 mm Schrank mit Priifklerme fir SH+MV auf Anfrage im TSC-HH
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 143 W
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 35 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 25 kA

Wandleranlage ohne APZ auf Anfrage lieferbar

FP82W1N Wandlermess- und Zahlerschrank bis 250 A HH/SH/MV
FP82W4N \Wandlermess- und Zahlerschrank bis 250 A HH/SH/MV

Bestellinformation
1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x800x205mm,NAR NH2-SUT,AAR NH2-SUT,APZ,2-ZF 4.539,60 € FP93W6N
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Wandlermess- und Zahlerschrank
bis 200 (250) A + 2 ZP eHZ als Direktmessung thager

D13-1

in Anlehnung an TAB-Schrank B 3.03

genauen Aufbau der Wandleranlagen Montageart Aufputz / Aufbau

im Vorfeld mit dem VNB kidren Trennvorrichtung NAR NH2 Sicherungsunterteil

Anschlussart mit Sammelschiene 5-polig

Spannungspfadsicherung D01 Sicherung

Ausflhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 1

Zahleraufnahme 3-Punkt System

Anzahl TSG-Platze 1

Zahlerwechseltafel -

Trennvorrichtung AAR NH2 Sicherungsunterteil

Umgebungstemperatur 20 °C

7 ¥ Geeignet flr AuBengebrauch Nein
©

:

g HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm

@ I I Schutzart P44

8 I | Bk | I IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09

L RAL Farbe RAL 9010 - ReinweiB

Oberflache pulverbeschichtet

2 Anzahl Turen 1

Il]‘\' TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu

};l J Turéfnungswinkel 120°

4l Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x 10 mm

m Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

ohne SLS

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 143 W
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 35 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 25 kA

Bestellinformation
1x Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x1050x205mm,NAR NH2,AAR NH2,APZ, +2xeHZ-Direktm. 5.743,00 € FP94W2N
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Wandlermess- und Zahlerschrank

bis 200 (250)A + 2 ZP 3-Pkt. als Direktmessung

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR

NH2 Sicherungsunterteil

Anschlussart mit Sammelschiene 5-polig

D01 Sicherung

Spannungspfadsicherung

Ausfuhrung Wandlerprifklemme 22polig A1.02
Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1
Zéhlerwechseltafel -
Trennvorrichtung AAR NH2 Sicherungsunterteil
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 1

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschluB

Turdffnungswinkel 120°

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mmx 10 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 143 W
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 35 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 25 kA

Wandleranlage ohne APZ auf Anfrage lieferbar

FP82W1N Wandlermess- und Zahlerschrank bis 250 A HH/SH/MV
FP82W4N \Wandlermess- und Zahlerschrank bis 250 A HH/SH/MV

D13-2

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

ook OOC|

o005
00O

Prufklemme nach A1.02 22 polig

Bestellinformation

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x800x205mm,NAR NH2-SU,AAR NH2-SU,APZ,Prif-22pol 5.075,20 € FP93W7N
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Wandlermess- und Zahlerschrank
2 ZP 3-Punkt als Direktmessung

:hager

D14

in Anlehnung an TAB-Schrank B 3.03

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

ohne SLS

Bestellinformation

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart mit Sammelschiene 5-polig
Spannungspfadsicherung D01 Sicherung
Ausflhrung Wandlerprifklemme 22polig A1.02
Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Platze 1
Zahlerwechseltafel -
Trennvorrichtung AAR NH2 Sicherungsunterteil
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 1100 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu
Taroffnungswinkel 120°
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x 10 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 143 W
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 35 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 25 kA

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x1050x205mm,NAR NH2,AAR NH2,APZ,+2x3-P-Direktm. 5.475,80 € FP94W1N
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:hager

Wandlermessung TAB NS Nord 2019
bis 200 (250) A nach DIN VDE 0603-2-2

Technische Eigenschaften

Montageart R

Trennvorrichtung NAR NH2 Sicherungsunterteil

Anschlussart mit Sammelschiene 5-polig
Spannungspfadsicherung LS 6A/B-25kA
Ausflhrung Wandlerprifklemme 14-polig A 1.01
Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl SG-Platze -
Zé&hlerwechseltafel -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart Schrank IP 44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe Farbe RAL 9010
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschlu3
120°

12 mm x5 mm

Turéffnungswinkel

Sammelschienenhthe x Sammelschienendicke

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflihrung Sammelschiene

Elektrische Eigenschaften

Kupfer unbehandelt

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 922 W
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

E32

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

Bestellinformation

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x800x205,2ZF,APZ,NAR NH2 SUT, AAR Lasttr.250A

5.900,50 € FP93W11N

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x800x205,2ZF, APZ,NAR NH2 SUT, AAR Lasttr.250A

FP93W14N Prifklemme 22-pol

5.931,00 € FP93W14N
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Wandlermessung TAB NS Nord 2019
bis 100 (160) nach DIN VDE 0603-2-2

:hager

E33

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

F ¥ X L]

Bestellinformation

Technische Eigenschaften

Montageart -
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart mit Sammelschiene 5-polig
Spannungspfadsicherung LS 6A/B-25kA
Ausflhrung Wandlerprifklemme 14-polig A 1.01
Anzahl Zahlerplatze 1
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl SG-Platze -
Zéhlerwechseltafel -
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 125 A
Umgebungstemperatur 20°C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreinen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1100 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart Schrank IP 44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe Farbe RAL 9010
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3
Turéffnungswinkel 120°
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x 5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 49 W
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 500 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

1x  Wandler- & Messschr, Univ.N 1100x800x205, 2ZF APZ NAR NHOO SLTS AAR Lasttr.125A 5.435,60 € FP73W11N
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Hausanschlussschrank

:hager bis 315 A

D18

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NH2 Sicherungsunterteil
Anschlussart direkt auf Gerat

Spannungspfadsicherung _

Ausflhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 0

Zahleraufnahme -

Anzahl TSG-Platze 0

Zahlerwechseltafel -

Trennvorrichtung AAR -

Umgebungstemperatur 20°C

Geeignet fur AuBengebrauch Nein
|
HxBxT 950 mm x 550 mm x 205 mm L
Schutzart P44

IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09 Maximale Einspeisung 150mm?
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3

Oberflache pulverbeschichtet

Anzahl Tdren 1

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3

Turdffnungswinkel 120°

Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x 10 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 315 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 65 W
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 50 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw -

Bestellinformation
1x Hausanschlussschrank, universZ, IP43, SKil, 950 x 550 x 205 mm 3.394,70 € FP62H1N
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Hausanschlussschrank
bis 160 A (nicht fir HH) thager

D19

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Montageart Aufputz / Aufbau

- | Trennvorrichtung NAR NH2 Sicherungsunterteil
: Anschlussart direkt auf Gerat

Spannungspfadsicherung -

Ausflhrung Wandlerprifklemme -

Anzahl Zahlerplatze 0

j-: Zéhleraufnahme -

: Anzahl TSG-Plitze 0

: : Zahlerwechseltafel -

C it ;| Trennvorrichtung AAR -
Umgebungstemperatur 20°C

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 950 mm x 300 mm x 205 mm
Schutzart P44
Maximale Einspeisung 120 mm?® IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweif3
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tdren 1
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3
Turdffnungswinkel 120°
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand -
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 160 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 65 W
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 50 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw -

Bestellinformation
1x Hausanschlussschrank,Univ.N,950x300x205mm,NAR NH2 SUT,AAR Sas-System 5pol 2.273,80 € FP61H1N
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Wandlermessung

chager bis 100 (125) A

NO1

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Montageart Aufputz / Aufbau

Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungsunterteil []

Anschlussart mit Sammelschiene 5-polig
Spannungspfadsicherung D01 Sicherung | DJ:I
Ausflhrung Wandlerprifklemme 14-polig A 1.01 APZ
Anzahl Zahlerplatze 1 : ‘ o
Zahleraufnahme 3-Punkt System ] i

Anzahl TSG-Platze - : HHH- : o o
Zahlerwechseltafel - 7

Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 125A

Umgebungstemperatur 20°C B

Geeignet fur AuBengebrauch Nein :

HxBxT 1100 mm x 550 mm x 205 mm

Schutzart Wandschrank IP44

IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09 5 £l =
RAL Farbe RAL 9010 - ReinweiB =
Oberflache pulverbeschichtet = GEl

Anzahl Turen 1 LLI
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3

Turdffnungswinkel 120°

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse 400V
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

Bestellinformation
1x Wandler- und Messschr,Univ.N,1250x550x205,1ZF,APZ,NAR NHOO SUT, AAR Lasttr.125A 3.762,60 € FP82W5N
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Wandlermessung

bis 200 (250) A thager

NO2

genauen Aufbau der Wandleranlagen

im Vorfeld mit dem VNB kléren Technische Eigenschaften
Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR NHOO Sicherungsunterteil
Al D:i:l Anschlussart mit Sammelschiene 5-polig
Spannungspfadsicherung DO1 Sicherung
K 3 APZ Ausflhrung Wandlerprifklemme 14-polig A 1.01
g il ; Anzahl Zahlerplatze 1
§LF| o @ T ] Z&hleraufnahme 3-Punkt System
= ?:' . 9 Anzahl TSG-Plétze 1
}tﬁ. e Zahlerwechseltafel -
] o o e ,
2] ] ¢ ¢ Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20°C
: Geeignet fir AuBengebrauch Nein
[0 O ©
i 2| 4
Mechanische Eigenschaften
HxBxT 1400 mm x 550 mm x 205 mm
i
i — Schutzart Wandschrank IP44
jmese IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei3
Oberflache pulverbeschichtet
e Anzahl Turen 1
g TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschiu3
Turdffnungswinkel 120°
Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Anschlussgehause optional, siehe D18 und D19 Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflihrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -
Schutzklasse 400V
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 kA

Bestellinformation

1x  Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x550x205,1ZF,APZ,NAR NH2 SUT, AAR Lasttr.250A 5.361,40 € FP92W8N
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:hager

Wandlermessung EWE Netz GmbH
bis 580A

Wandlerschrank

Wandschrank IP54

Schutzklasse | geerdet

Farbe RAL 7035

Netzform TN-C-S

inkl. Sockel 200 mm

bis 580 A

Standgehéause (anreihbar)

Einspeisefeld mit Sammelschienensystem

185 mm Phasenabstand und 100 mm Breite mit M12 Gewindeeinsatzen.
inkl. EWE-Prifklemme

als Beispiel mit 2 NH2-Ausgangstrennern
andere Losungen sind Sonderbau.
Eingangstrenner werden durch VNB eingebaut.
inkl. Uberspannungsschutz

Auf Anfrage:
- Schrank auch in 800 A und 1000 A nach Ricksprache mit dem VNB lieferbar

MaBeHxBxT
2100 mm x 850 mm x 400 mm

Preis auf Anfrage im TSC Hamburg HAG-FG23EWE-APZ580

D08

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

0O

o

- © PE
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Wandlermessung fir Zahlerwechseltafel

bis 200 (250) A thager

DO1

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Montageart Aufputz / Aufbau

(] [ g Al Trennvorrichtung NAR NH1 Sicherungsunterteil
o | | Anschlussart mit Sammelschiene 5-polig
iy | : Spannungspfadsicherung DO1 Sicherung
Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 17-polig
Anzahl Zahlerplétze 0
* Zahleraufnahme Zahlerwechseltafel
| ohne ZWT ATzahI TSG-Platze ; 0
Zahlerwechseltafel GroBe 3

Trennvorrichtung AAR -

Umgebungstemperatur 20°C

Geeignet fur AuBengebrauch Nein

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm

Schutzart P44

IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil3

Oberflache pulverbeschichtet

Anzahl Turen 2

TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB

Turéffnungswinkel 120°

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm

inklusive Wandlerlaschen Sammelschienenabstand 40 mm
Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 82 W
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

DO1 Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x800x205mm, ohne Wechselplatte 6.036,10 € FP93W1N
D0O1-1  Wandler- und Messschr,Univ.N, NAR NH1 SUT, AAR Direktabg., ohne Wechselplatte 6.343,90 € FP93W10N
D01-2 Wandler- und Messschr,Univ.N,NAR NH1 SUT, AAR Lasttr 250A ohne Zahlerwechselpl. 6.368,50 € FP93W13N

106 Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023



Wandlermessung fur Zahlerwechseltafel

chager bis 440 (630) A

DO3

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Wandlerschrank im Vorfeld mit dem VNB klaren

Wandschrank IP54

Schutzklasse |

Farbe RAL 7035 ﬁ Zanieneohsel W
mit Sichttar :

SchlieBung fir Profil halbzylinder :

max. NH2-Sicherungslastschaltleisten maglich e &

Standverteiler: [ o— ==
inkl. Z&hlerwechseltafel :
Uberspannungsschutz optional

MaBeHxBxT 1 ] o
2100 mm x 850 mm x 400 mm g [=—P——f—"—
. ‘ =
‘ |

oo

E
o

oo

(W[ Mo[ W

NH2

O'N

O PE
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Wandlermessung fir Zahlerwechseltafel
Gr.1 oder Gr. 1/2 bis 200 (250) A thager

A910.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen

Montageart Aufputz / Aufbau
ﬁ ﬁ Trennvorrichtung NAR NH-2 Sicherungsunterteil
W D] I £ ‘ ! Anschlussart Sammelschiene
d . Spannungspfadsicherung DO1-10A
: APZ Ausflhrung Wandlerprifklemme Wandlerprifklemme 10-polig
o : Anzahl Zahlerplatze -
Zahleraufnahme Zahlerwechseltafel
A i Anzahl TSG-Platze -
Zéhlerwechseltafel GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
°°§ Umgebungstemperatur 20°C
,:) <:, 1 : Geeignet fur AuBengebrauch Nein
RfZ “ ‘ Anzahl der Verteilerreihen -
Wandlerpriifklemme 10-polig
\s|
YNBrWandler gu il oo | HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
o i S # Schutzart IP44
: e . IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
] 950 A"s_pol RAL Farbe RAL 9010 - Reinwei
B Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Turen 2
[ TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
= [ Turoffnungswinkel -
i ‘fl‘ | Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
: ‘;I‘ I Sammelschienenabstand 40 mm
L_ NH-2 uu Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt
Beistellung der Zahlerwechseltafel
Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 97 W
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600V /400 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

1x  Wandler-und Messschr,Univ.N, NAR NH2SUTL,AAR Lasttr.250A,RECHTS, ohne Wechselpl. 6.303,80 € FP93W8N-R
1x  Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 30x10x170mm, verzinnt. 3 Stlick im Set 214,10 € UM30Vv4
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT+TNS 315A 1.587,80 € SPA811Z
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Wandlermessung fir Zahlerwechseltafel

Gr.1 oder Gr. 1/2 bis 200 (250) A

Technische Eigenschaften

Montageart Aufputz / Aufbau
Trennvorrichtung NAR

NH-2 Sicherungsunterteil

Anschlussart Sammelschiene
Spannungspfadsicherung DO1-10A
Ausfuhrung Wandlerprifklemme

Wandlerprifklemme 10-polig

Anzahl Zahlerplatze -

Zahleraufnahme Zahlerwechseltafel
Anzahl TSG-Platze -
Zahlerwechseltafel GroBe 1 oder GroBe 1/2
Trennvorrichtung AAR Lasttrennschalter 250 A
Umgebungstemperatur 20 °C
Geeignet fur AuBengebrauch Nein

Anzahl der Verteilerreihen -

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1400 mm x 800 mm x 205 mm
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 09
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil
Oberflache pulverbeschichtet
Anzahl Tiren 2
TurschlieBungstyp Klappgriff mit Vorreiber und StangenverschiuB
Turéffnungswinkel -
Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 12 mm x5 mm
Sammelschienenabstand 40 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer unbehandelt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-S
Nennstrom 200 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 97 W
Schutzklasse Schutzklasse I
Isolationsspannung 600V / 400V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V -
StoBstromfestigkeit 25 kA
Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw 10 KA

A911.01

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

R
| m

o o
p .
‘o, 9
L ®

Wandlerpriifklemme 10-polig

o — .

Beistellung der Zahlerwechseltafel
muss bauseits erfolgen

Bestellinformation

1x  Wandler-und Messschr,Univ.N, NAR NH2SUTL,AAR Lasttr.250A,LINKS, ohne Wechselpl.

6.303,80 €  FP93W8N-L

1x Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 30x10x170mm, verzinnt. 3 Stiick im Set

214,10 € UM30v4

1x  Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT/TNS

730,20 € SPA801Z
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Wandlermessung flir Zahlerwechseltafel

bis 320 (400)

D04-3

genauen Aufbau der Wandleranlagen

im Vorfeld mit dem VNB klaren

T T 1

Zahlerwechseltafel
bauseits

|

(e ¥ g pe— N p——

Spannungspfadsicherung

UL

Wandlerschrank

Wandschrank IP55
Schutzklasse Il

Farbe RAL 7035
Standverteiler / AP-Montage
Stahlblech

mit Klarsichttir

Netzsystem: TN-S
Einspeisung: max. 150 mm?
Wandlersatz: Schienenwandler

Prifklemmieiste: auf der Wandmontagetafel

Standverteiler:
ohne Zahlerwechseltafel

MaBe HxBxT
2050 mm x 800 mm x 275 mm

Preis auf Anfrage im TSC Hamburg
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:hager

Wandlermessung bis 200 (250) A

Wesernetz Bremen GmbH und Wesernetz Bremerhaven GmbH

Wandlerschrank

Wandschrank IP44

Schutzklasse |l

Farbe RAL 9010

aus Stahlblech

schutzisoliert

Hinweis:

Dieser Schrank darf nur im Gebiet und mit Genehmigung der

Wesernetz Bremen und Bremerhaven GmbH eingesetzt werden!
Schrank auch mit APZ lieferbar.

MaBe HxBxT
1400 mm x 800 mm x 205 mm

Bestiickt und verdrahtet

Bestiickt und verdrahtet mit:

Sammelschienen 5-polig

NH1-Sicherungsunterteil 250 A, 3-polig auf Sammelschiene

NH1-Sicherungslasttrennschalter 250 A auf Montageplatte

Wandlerklemmleiste
Ohne Wandler

Preis auf Anfrage im TSC Hamburg hag-FP92WHB-BRH

D05

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

Kabelanschlusskasten optional
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Wandlermessung bis 200 (250) A
Wesernetz Bremen GmbH und Wesernetz Bremerhaven GmbH :hager

DO5-1

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Wandlerschrank

Wandschrank IP44

Schutzklasse Il

Farbe RAL 9010

aus Stahlblech

schutzisoliert

Schrank mit Verteilerfeld + APZ kombiniert

Hinweis:

Dieser Schrank darf nur im Gebiet und mit Genehmigung der

Wesernetz Bremen und Bremerhaven GmbH eingesetzt werden!
Schrank auch mit APZ lieferbar.

MaBe HxBxT
1400 mm x 800 mm x 205 mm

Bestiickt und verdrahtet

Bestlickt und verdrahtet mit:

Sammelschienen 5-polig

NH1-Sicherungsunterteil 250 A, 3-polig auf Sammelschiene

NH1-Sicherungslasttrennschalter 250 A auf Montageplatte

Wandlerklemmleiste
Ohne Wandler

Preis auf Anfrage im TSC Hamburg Hag-FP93WHB-BRHAPZ

Kabelanschlusskasten optional
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Wandlermessung 320 (400) A

:hager Wesernetz Bremen GmbH und Wesernetz Bremerhaven GmbH

Wandlerschrank

Standschrank IP54
Schutzklasse Il
Farbe RAL 7035
aus Stahlblech
schutzisoliert

Paralleleinspeisung

Auf Anfrage:

Schrénke auch in 630 A lieferbar

Hinweis:

Dieser Schrank darf nur im Gebiet und mit Genehmigung der
Wesernetz Bremen und Bremerhaven GmbH eingesetzt werden!

MaBeHxBxT
2100 mm x 860 mm x 400 mm

Bestiickt und verdrahtet

Sammelschienen 4-polig

1x NH2-Sicherungslasttrennschalter auf Sammelschiene

4x NH1-Sicherungslasttrennschalter auf Sammelschiene

Wandlerklemmleiste
Ohne Wandler

Preis

Preis auf Anfrage im TSC Hamburg

D06

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

b . . ]

| —

PE
= 1P2.
;)OOIO] -
I -
| —re—

Wandler

o
o
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Wandlermessung
bis 200 (250) A Stadtwerke Emden

]
Q
(02}
=

DO7

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Kabelanschlusskasten optional

Wandlerschrank

Wandschrank IP44
Schutzklasse Il
Farbe RAL 9010
aus Stahlblech
schutzisoliert

Achtung:
- Lieferung ohne VNB-Wandler und Prufklemmen
- Vor Erstellung der Anlage mit dem VNB Rucksprache nehmen

MaBeHxBxT
1400 mm x 550 mm x 205 mm

Bestiickt und verdrahtet

Sammelschienen 5-polig

NH1-Sicherungsunterteil 250 A, 3-polig auf Montageplatte

NH1-Sicherungslasttrennschalter 250 A auf Montageplatte

TAE und Schuko laut Wesernetz nicht mehr notwendig

Preis auf Anfrage im TSC Hamburg
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:hager

Wandlermessung
Sud-Niedersachsen bis 100 (250) A

Wandlerschrank

Wandschrank IP44
Schutzklasse Il
Farbe RAL 9010
aus Stahlblech
schutzisoliert

MaBeHxBxT
1400 mm x 800 mm x 205 mm

Bestilickt und verdrahtet

APZ-Platz inkl. Spannungsabgriff ZYSN1LS
Sammelschienen 12x5 5-polig

NH2-Sicherungsunterteil auf Sammelschiene

Leistungsschalter 160 A auf Montageplatte
Inklusive Wandlerprifklemmen (WAGO) nach Vorgabe VNB

Preis auf Anfrage im TSC Hamburg

NO3

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

s o E
¥Leistungsschalter*
! : g :
B : S :
: F—p—]
[ b
I [eee 1 - 9
| VNB-Wandler |: “

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023 115




Wandlermessung
Sud-Niedersachsen bis 200 (250) A .

]
Q
(02}
=

NO4

genauen Aufbau der Wandleranlagen

im Vorfeld mit dem VNB Kklaren Wandlerschrank

Wandschrank IP44
= B ] Schutzklasse I
] Farbe RAL 9010
aus Stahlblech
schutzisoliert

©
o

®Leistungsschalter*

ODD

= |
BEEE : 1400 mm x 800 mm x 205 mm
VNB-Wandler

Bestiickt und verdrahtet

APZ-Platz inkl. Spannungsabgriff ZYSN1LS
Sammelschienen 12x5 5-polig

NH2-Sicherungsunterteil auf Sammelschiene

250/5A Leistungsschalter 250 A auf Montageplatte

Inklusive Wandlerprifklemmen (WAGQO) nach Vorgabe VNB

Preis auf Anfrage im TSC Hamburg
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:hager

Wandlermessung
Sud-Niedersachsen bis 320 (400) A

Wandlerschrank

Wandschrank IP55
Schutzklasse Il
Farbe RAL 7035
aus Stahlblech
schutzisoliert

MaBeHxBxT
2050 mm x 800 mm x 275 mm

Bestilickt und verdrahtet

APZ-Platz inkl. Spannungsabgriff ZYSN1LS
Sammelschienen 5-polig

NH2-Sicherungsunterteil auf Sammelschiene

Leistungsschalter 400 A auf Montageplatte
Inklusive Wandlerprifklemmen (WAGO) nach Vorgabe VNB

Preis auf Anfrage im TSC Hamburg

NOS

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB kléren

1 000 .
[ololoilel} 1 cjak
11 vNB-wandler ||
- - Leistungsschalter
— fLostngee
<k ] EES
JE : [ |
- . YY)
NH-2 HE :
U>Schutz
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Wandlermessung
Sud-Niedersachsen bis 400 (630) A .

8
Q
(02}
=

NO6

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Wandlerschrank
Wandschrank IP55
Schutzklasse Il
Farbe RAL 7035
aus Stahlblech
schutzisoliert

h

MaBeHxBx T
2050 mm x 800 mm x 275 mm

Bestiickt und verdrahtet

=]
o
o
°

APZ-Platz inkl. Spannungsabgriff ZYSN1LS
Sammelschienen 5-polig

2x NH2-Sicherungslasttrennleiste 400 A auf Sammelschiene
Leistungsschalter 630 A auf Montageplatte

Inklusive Wandlerprifklemmen (WAGQO) nach Vorgabe VNB

o e

|I |I |I S RN | N A I R~ B e PRI
=]

| VNB-Wandler |-
- w pes |
B ! fiLei ;
: :Le'smgggsﬁha'ter~ Preis auf Anfrage im TSC Hamburg
1 @oe
[ Tm
B “Toee
- —
L I:
NH2 NH2 U>Schutz |4
T T
'l
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Wandlermessung AuBBenbereich
chager 250 (400) A, TAB Nord 2019

D50

entspricht TAB-Schrank B 3.61
Trennvorrichtung NAR NH2 genauen Aufbau der Wandleranlagen
Anschlussart direkt auf Gerat im Vorfeld mit dem VNB Kiaren
Spannungspfadsicherung LS 6A/B-25kA
Ausflhrung Wandlerprifklemme 14-polig gem. TAB A1.01
Anzahl Zahlerplatze 1 ‘ | i ]
Zahleraufnahme 3-Punkt System
Anzahl TSG-Plétze 1 H 'D wz
Zahlerwechseltafel -
Trennvorrichtung AAR NH-Sicherungslastschaltleiste
Umgebungstemperatur -25 bis 35 °C H -E- H

= ||
HxBxT 1356 mm x 780 mm x 315 mm _ ==
Schutzart P44 - !

IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit >|IK10

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau PEN ﬂ"‘l
Oberflache -

Anzahl Turen 1 OPE

3-Punkt mit Schwenkhebel

TurschlieBungstyp DoppelschlieBung grundsétzlich méglich

Turdffnungswinkel 120°

Sammelschienenhéhe x Sammelschienendicke 30 x 10mm ‘ ‘

Sammelschienenabstand 185 mm

Ausflhrung Sammelschiene Kupfer verzinnt
| |
I v

Nennspannung 230/400V

Netzform TN-C-S

Nennstrom 250 A

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom -

Schutzklasse Schutzklasse Il

Isolationsspannung -

StoBspannungsfestigkeit -

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V 50 kA

StoBstromfestigkeit -

Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit low -

Bestellinformation

1x  SIF-Wandlerschr, Univ.N,H1355xB780xT315mm, NAR NH2SLTL, AAR NH2SLTL 5.203,30 € ZAW131SH1
1x  Eingrabsockel, KVS, Bausatz, GroBe 1, Héhe: 900 mm 699,70 € ZAX006
3x  Sockelfliller, Zubehor, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung 41,30 € ZAY95075
1x  Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 40x10x170mm, verzinnt. 3 Stlick im Set 219,70 € UM40Vv4
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Wandlermessung AuBenbereich
250 (400) A, Stromnetz Hamburg, mit APZ thager

D51

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB klaren

Technische Eigenschaften

Trennvorrichtung NAR Hausanschlusskasten bauseits
1] T Anschlussart direkt auf Gerat
R e Spannungspfadsicherung D01 Sicherung
Iocomme o Ausfuhrung Wandlerprifklemme -
: I R Anzahl Zahlerplatze 1
: Z&hleraufnahme 3-Punkt System
| : Anzahl TSG-Platze 1
Zahlerwechseltafel -
Trennvorrichtung AAR NH2 Sicherungsunterteil
] 1wz e
B I — e Umgebungstemperatur -25 bis 35 °C

°
o

Flache fir
bauseitigen
Hausan-
schlusskasten, [:|:
Ausfihrung ist |*|*
mit dem VNB ||
abzustimmen |-}

Mechanische Eigenschaften

HxBxT 1355 mm x 1110 mm x 315 mm
Schutzart P44

[T
A

IK Codierung der mechanischen StoBfestigkeit 10

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Oberflache pulverbeschichtet

.._. D:i:l Anzahl Turen 2

8 TurschlieBungstyp Doppelschlie[?drli’gljJ Zihrﬂgasltz?gwenmkggliﬂ

N APZ Turéffnungswinkel 120°

A * R Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke -
~ Sammelschienenabstand -

Ausflihrung Sammelschiene Kupfer verzinnt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-C-S
Nennstrom 250 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 120 W
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V 50 kA
StoBstromfestigkeit -

Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw -

1x Wandler- und Messschrank, Stromnetz Hamburg, NAR fir HAK Gr.2, AAR NH2SUT 8.962,00 € ZAW132HH1
1x  Eingrabsockel, KVS, Bausatz, GroBe 2, Hohe: 900 mm 763,60 € ZAX007
3x  Sockelfliller, Zubehdr, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung 41,30 € ZAY95075
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Wandlermessung AuBBenbereich fiir Zahlerwechseltafel

chager 315 (400) A

D52

genauen Aufbau der Wandleranlagen

P im Vorfeld mit dem VNB klren
Trennvorrichtung NAR NH-Sicherungslastschaltleiste
Anschlussart direkt auf Gerat
Spannungspfadsicherung D01 Sicherung
Ausflhrung Wandlerprifklemme - Flache fiir
bauseitigen
Anzahl Zahlerplatze 0 Messsatz-
N . schrank und
Zahleraufnahme sonstige Zahlerwechsel-
Anzahl TSG-Platze 0 HE -
Zahlerwechseltafel GroBe 4 e |y
Trennvorrichtung AAR NH-Sicherungslastschaltleiste
Ausflihrung ist
ol mit dem VNB
Umgebungstemperatur -25 bis 35 °C ELESHIRER
— Ve ="
Mechanische Eigenschaften
HxBxT 1355 mm x 1110 mm x 315 mm k ’
Schutzart P44
IK Codierung der mechanischen StoB3festigkeit 10
RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfléache pulverbeschichtet

N

Anzahl Turen

3-Punkt mit Schwenkhebel
DoppelschlieBung grundsatzlich méglich

Turdffnungswinkel 120°

TurschlieBungstyp

Sammelschienenhdhe x Sammelschienendicke 10 mm x 30 mm

Sammelschienenabstand -

Ausflihrung Sammelschiene Kupfer verzinnt

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230/400 V
Netzform TN-C-S
Nennstrom 315 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 129 W
Schutzklasse Schutzklasse Il
Isolationsspannung 600 V
StoBspannungsfestigkeit 6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V 50 kA
StoBstromfestigkeit -

Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw -

1x Wandler-u.Messschrank, universN, SIF, NAR NH2SLTL, AAR NH2SLTL, Ohne Messschrank 8.840,90 € ZAW132NI1
1x  Eingrabsockel, KVS, Bausatz, GroBe 2, Héhe: 900 mm 763,60 € ZAX007
3x  Sockelfiiller, Zubehor, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung 41,30 € ZAY95075
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Komplettifeld mit Kuppelschalter und NA-Schutz
zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 100A :hager

WPV1

genauen Aufbau der Wandleranlagen
im Vorfeld mit dem VNB Klaren Wandlerkomplettfeld

Komplettfeld mit Kuppelschalter 125A und NA-Schutz

zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 100A

Kombination mit Wandleranlagen in FR* Scrhanke (275mm tief)

MaBe HxBx T
1350 mm x 250 mm x 160mm

Besteht aus

1x  WandlerPVFeldUniv.N,MCCB 125A mit Motorantrieb, SG-Platz, NA Schutz 5.637,70 € UF51WPV1

Hager Tipp 45
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https://www.hager.de/files/download/0/27354608_1/0/21DE0227_TIPP_H_45_VDE_AR-N_4105.pdf

Komplettfeld mit Kuppelschalter und NA-Schutz
:hager zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 200A

WPV2

genauen Aufbau der Wandleranlagen
Wandlerkomplettfeld im Vorfeld mit dem VNB kiaren
Komplettfeld mit Kuppelschalter 250A und NA-Schutz
zur Integration einer Erzeugungsanlage bis 200A
Kombination mit Wandleranlagen in FR* Scrhanke (275mm tief)

MaBe HxBxT
1350 mm x 250 mm x 160mm

Besteht aus

1x  WandlerPVFeldUniv.N,MCCB 250A mit Motorantrieb, SG-Platz, NA Schutz 6.245,80 € UF51WPV2
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Planungsbeispiele
Hauptstromverteiler im Vorzahlerbereich :hager

Verbindungssatze fiir 2 Schranke nebeneinander Eigenschaften:
- fur alle Schrankbreiten ZB...
- fir 2 Schrénke IP31/44/54 nebeneinander FZ737B,
Verbindungssatz, univers Z, IP44
- Einspeise- und Abgangsklemmen siehe Umschlag

H1  Hauptstromverteiler fiir 1 Abgang NH1-Trenner,
fiir 2 Abgédnge NHOO-Trenner
Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Schrank 1.161,50 € FR53S
3x Tragschiene 162,30 € UNO5A
1x Baustein 166,00 € UE31EOA
1x Baustein 178,30 € UE31E1B
1x Baustein 180,60 € UE31E2B
3x Baustein 249,90 € UG11A1
3x Baustein 129,60 € UD11F1
1x NH1-Sicherungslasttrennschalter 629,80 € LT153
1x Verriegelungssatz 7,30 € LZ054
2x NHO0O0-Sicherungslasttrennschalter 475,40 € LT057
4x Sammelschiene 388,40 € uUmM23B
H800 x B80O x T275 mm 3x Schottung 21,30 € UZ10A1
siehe 900003649/001 3.750,40 €
H2 Hauptstromverteiler fiir 2 Abgange NHOO (Unterteil)
Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Schrank 466,60 € FP32SN2
2x Tragschiene 89,00 € UNO3A
1x Baustein 119,40 € UE21A8
1x Baustein 93,40 € UE21A0
2x Baustein 86,40 € UD11F1
1x NHOO0-Sicherungsunterteil 110,10 € LooT
H500 x B550 x T205 mm 5x Sammelschiene (250 A) 99,50 € ZM12C
3x Schottung 19,20 € ZZ10v
siehe 900003649/002 1.083,60 €
H3 Hauptstromverteiler fiir 2 Abgédnge NHOO (Trenner)
Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Schrank 466,60 € FP32SN2
= = 2x Tragschiene 89,00 € UNO3A
‘ 1x Baustein 106,30 € UE21A2B
1x Baustein 93,40 € UE21A0
2x Baustein 86,40 € UD11F1
2x NHO0-Sicherungslasttrennschalter 362,80 € LT053
H500 x B550 x T205 mm 5x Sammelschiene (250 A) 99,50 € ZM12C
3x Schottung 19,20 € ZZ10V
siehe 900003649/003 1.328,20 €
H3.1 Hauptstromverteiler fiir 2 Abgange NHOO (Trenner)
mit Uberspannungsschutz
Bezeichnung Preis Best.Nr.
— 1x Schrank 466,60 € FP32SN2
9 9 2x Tragschiene 89,00 € UNO3A
‘ 1x Baustein 106,30 € UE21A2B
1x Baustein 114,70 € UE21A5
2x Baustein 86,40 € UD11F1
H500 x B550 x T205 mm 2x NHO0O0-Sicherungslasttrennschalter 362,80 € LT053
5x Sammelschiene (250 A) 99,50 € ZMm12C
2x Schottung 14,20 € UZ10A1
1x Uberspannungsschutz (HAK<160A) 459,90 € SPA701Z
optional:
1x Uberspannungsschutz (HAK>160A) 1.687,80 € SPA811Z
siehe 900003649/009 1.799,40 €
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Planungsbeispiele
:hager Hauptstromverteiler im Vorzahlerbereich

Verbindungssatze fiir 2 Schranke nebeneinander Eigenschaften:
- fur alle Schrankbreiten ZB...
- fir 2 Schrénke IP31/44/54 nebeneinander FZ737B,
Verbindungssatz, univers Z, horizontal, IP44
- Einspeise- und Abgangsklemmen siehe Umschlag

H4  Hauptstromverteiler fiir 2 Abgdnge NH1

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Schrank 1.161,50 € FR53S i
3x Tragschiene 162,30 € UNO5A mr
2x Baustein 356,60 €  UESIEIB 1101 11
1x Baustein 166,00 € UE31EOA M
3x Baustein 249,90 € UG11A1
3x Baustein 129,60 € UD11F1
2x NH1-Sicherungslasttrennschalter 1.259,60 € LT153
4x Sammelschiene 388,40 € uM23B
3x Schottung 21,30 € UZ10A1

siehe 900003649/004 3.895,20 €

H800 x B800 x T275 mm

H5 Hauptstromverteiler fiir 3 Abgange NHOO (Unterteil)

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Schrank 653,30 € FP33SN2
3x Tragschiene 133,50 € UNO3A
1x Baustein 119,40 € UE21A8
1x Baustein 119,90 € UE21A6
1x Baustein 93,40 € UE21A0
3x Baustein 129,60 € UD11F1
1x NHO0O-Sicherungsunterteil 110,10 € LOOT H500 x B800 x T205 mm
1x NHOO-Sicherungsunterteil 61,10 € LOOR
5x Sammelschiene (250 A) 145,50 € ZM13C
4x Schottung 25,60 € zz10vV

siehe 900003649/005 1.591,40 €
H6 Hauptstromverteiler fiir 3 Abgédnge NHOO (Trenner)

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Schrank 653,30 € FP33SN2
3x Tragschiene 133,50 € UNO3A 11— =] 1111 E— 1
2x Baustein 212,60 € UE21A2B 11— 1111 11|
1x Baustein 93.40 € UE21A0 11— 1111 11|
3x Baustein 129,60 € UD11F1
3x NHO00-Sicherungslasttrennschalter 544,20 € LT053
5x Sammelschiene (250 A) 145,50 € ZM13C H500 x B800 x T205 mm
4x Schottung 25,60 € 2z10V

siehe 900003649/006 1.937,70 €
H6.1 Hauptstromverteiler fiir 3 Abgange NHOO (Trenner)

mit Uberspannungsschutz

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Schrank. 653,30 € FP33sN2 ||—||||l\||m
3x Tragschiene 133,50 € UNO3A 1 — 1 —r 1
2x Baustein 212,60 € UE21A2B 11— 01 e 111
1x Baustein 114,70 € UE21A5 N — I e — A
3x Baustein 129,60 € UD11F1
3x NHO0O0-Sicherungslasttrennschalter 544,20 € LT053 H500 x B8OO x T205 mm
5x Sammelschiene (250 A) 145,50 € ZM13C
3x Schottung 21,30 € UZ10A1
1x Uberspannungsschutz (HAK<160A) 459,90 € SPA701Z
optional:
1x Uberspannungsschutz (HAK>160A) 1.587,80 € SPA811Z

siehe 900003649/010 2.414,60 €
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Planungsbeispiele
Hauptstromverteiler im Vorzéhlerbereich :hager

Verbindungssatze fiir 2 Schranke nebeneinander Eigenschaften:
- fur alle Schrankbreiten ZB...
- fir 2 Schrénke IP31/44/54 nebeneinander FZ737B,
Verbindungssatz, univers Z, horizontal, IP44
- Einspeise- und Abgangsklemmen siehe Umschlag

H7 Hauptstromverteiler fiir 4 Abgange NHOO (Unterteil)
Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Schrank 653,30 € FP33SN2
3x Tragschiene 133,50 € UNO3A
2x Baustein 238,80 € UE21A8
1x Baustein 93,40 € UE21A0
3x Baustein 129,60 € UD11F1
2x NH0O0-Sicherungsunterteil 220,20 € LOOT
H500 x B800 x T205 mm 5x Sammelschiene (250 A) 145,50 € ZM13C
4x Schottung 25,60 € Zz10V
siehe 900003649/007 1.639,90 €
H8 Hauptstromverteiler fiir 4 Abgdnge NHOO-Trenner
Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Schrank 653,30 € FP33SN2
3x Tragschiene 133,50 € UNO3A
2x Baustein 212,60 € UE21A2B
3x Baustein 129,60 € UD11F1
1x Baustein 93,40 € UE21A0
4x NHOO-Sicherungslasttrennschalter 725,60 € LT053
H500 x B80O x T205 mm 5x Sammelschiene (250 A) 145,50 € ZM13C
4x Schottung 25,60 € Zz1ov
siehe 900003649/008 2.119,10 €
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Programmiibersicht univers Z Einbaukomplettfelder
:hager zur Nachriistung / Reparatur bestehender Anlagen

Einbausatze mit Z&hlertragplatten Bitte beachten Sie die VNB-Bestimmungen in Ihrer Zahlerplatzliste!
flr eHZ und 3-Punkt-Befestigung
Hinweis:
* Bauhdhen 900 mm und 1200 mm nur fir Nachristungen / Laut Anwendungsregel VDE-AR-N 4100: 2019-04 sind ausschlieBlich Zahlerplatze
Reparaturen bestehender Anlagen nach DIN 43870 mit einem anlagenseitigen Anschlussraum von 300 mm zu verwen-

den. Somit dlrfen nur noch Einbausétze mit einer Bauhdhe von 1050 mm und 1350
mm eingesetzt werden. Weiterhin muss der netzseitige Anschlussraum mit einem
5-poligen Sammelschienensystem versehen sein (keine Hutschiene).

Als Vorsicherung ist ein SLS-Schalter einzusetzen (kein NHOO).

Komplettfelder mit Sammelschiene

Netzseitiger Anschlussraum mit Sammelschienentrager
o und Sammelschienen (5-polig) zum Einbau von
c
3 Selektiven Hauptleitungsschutzschaltern (SLS)
)
S
L
[3}
n
[}
o0
B N
!
' =
£
[=]
[=]
()
1zP 1zP
ZH2EL21 ZH23X7
474,80 € 439,10 €
*
£
£
[=]
0
o
-
: =
—
K !
E m— e
) — =
(]
-
1ZP/1RES 1ZP
ZH43X1 ZH43X9S
523,70 € 507,20 €
*
£
£
[=]
)
(2]
-
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Programmubersicht univers Z

Einbausétze leer : hager

Einbausatze mit Zahlertragplatten Bitte beachten Sie die VNB-Bestimmungen in lhrer Zahlerplatzliste!
flr eHZ und 3-Punkt-Befestigung
ZU...E: Einbauséatze fir eHZ Hinweis:

Laut Anwendungsregel VDE-AR-N 4100: 2019-04 sind ausschlieBlich Zahlerplatze
nach DIN 43870 mit einem anlagenseitigen Anschlussraum von 300 mm zu verwen-
den. Somit dlrfen nur noch Einbausétze mit einer Bauhdhe von 1050 mm und 1350
mm eingesetzt werden. Weiterhin muss der netzseitige Anschlussraum mit einem
5-poligen Sammelschienensystem versehen sein (keine Hutschiene).

Als Vorsicherung ist ein SLS-Schalter einzusetzen (kein NHOO).

mit 150 mm mit 150 mm Netzseitiger Anschlussraum 300 mm | Netzseitiger Netzseitiger Anschlussraum mit Sammelschienentréger
Anschlussraum; | Anschlussraum; | mit Hutschienen Anschlussraum zum Einbau von:
Tragplatte Zahlertragplatte | zum Einbau von: mit abgesenkter | _ gammelschienen
450 mm; 300 mm; - Hauptleitungsabzweigklemmen Hutschiene - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS)
oy} | dient nur zur dient nur zur - Hauptschalter (UB2A) - bei ZU...ME Sammelschienen
g Aufnahme der Aufnahme der - Vorsicherungen zum Einbau von: Anschlussklemmen und BKE-’I
2 Steuer und Steuer- und (Einsatz nach Ruicksprache mit VNB!) | - Selektlvgr Kassette KU73Sx0 dazu bestellen
i UberstromSchutzq Uberstrom- Hauptleitungs- | _ Einsatz von ZU43ME/LS und ZUS4ME/LS nur nach
< einrichtung fur Schutzeinrichtung schutzschalter Riicksprache mit VNB!
-5 das fir das (SLS)
7,0 Tarifschaltgerdt | Tarifschaltgerat (Einsatz nach
"I (Einsatz nach (Einsatz nach Ricksprache mit
m Ricksprache Rucksprache VNB!)
mit VNB!) mit VNB!)

E — = =

—1l

Schrankh6he 950 mm
Bauhohe 900 mm

ZU22 ZU23XS ZU21A ZU21G ZU21ME

ZU21L
£ — ——
€EE — —
= £ — —
r3 — C
08
L
- - ] | |
2|l
g3
§ m
ZU33S ZU34PS ZU32A ZU32L ZU32ME
£ — (=1 — — — — — —
Iy — — — — —
=1 —— —— —— ‘ ‘ — — ‘
lo 1
‘(! 8 —— —— — — —— —
28 = | | | oT |
S o0
2 < — — — — —
X O I -
H = 1 N0
5 B o o o o T
[
(7]
ZUu44 ZU45PS ZU43AS ZU41A ZU41G ZU43LS ZU43ME ZU41L

(=1 — — — — — —
£ — — — — — — —
€€ — — — —
= £ — — ‘ ‘ — — ‘
¥ — ] — — 1 = —
ee = ‘ ‘ ‘ g ‘
0 O _ ' e
£ < — — — — —
X 0 L
£< = B B |
£® — — —
[
(7]

ZU56PS ZU54AS ZU52A ZU52A ZU54LS ZU54ME ZU52L
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Innenausbausystem: Einbausatze,
Abschottung und Anschlusskassetten fir eHZ

:hager

Anschlusskassetten

eHZ-Anschlusskassetten (BKE-I) 63 A, mit Zu- und Abgangsleitungen
10/16 mm?

Separat bestellen:

- Sammelschienen, Sammelschienenklemmen, Hauptleitungsklemmen und

Einbausitze

- Ausflhrungen unabhéngig von Netzsystem

- anlagenseitiger Anschlussraum: ohne Klemmen, 1 oder 2 HUS
- Zahlertragplatte: leer, ohne Anschlusskassette (BKE-I)

- mit Hutschiene oder fir Sammelschiene

Abschottung
zwischen Z&hler und seitlichem Leerfeld auf jeweilige GroBe abbrechen, auf jeweilige
Schrankhdhe anpassen

SLS-Schalter, Y... Bestellnummer fir Zu-/ Abgangskabelbaume
* Nur nach Ricksprache mit VNB benutzen.

Hinweis:

Laut VDE-AR-N 4100: 2019-04 dlrfen die Bauhdhen 900/1200mm sowie
Felder mit Hutschiene im NAR nicht mehr eingesetzt werden!

’ . Anschlusskassetten
Hutschienen Sammelschienen Abschottun
9 10 mm? 16 mm?
KU73S810 TN-S-Netzsystem | _KU76S10 TN-S-Netzsystem
149,70 € 5-polig 228,30 € 5-polig
KU73C10 TN-C-Netzsystem
144,10 € 4-polig
fir SaS-Schiene
E mit Buckelhaube fir w TT-Netzsystem w TT-Netzsystem
E SLS-Schalter 149,70 € 5-polig 228,30 € 5-polig
(=}
(=}
(=2}
ZU21ME ZZ11A fir [Jberschussein;s?i;;gg fir Uberschussein;s(;i;;gg
216,90 € 32,50 € oder KU73C50
E KU73S20 TN-S-Netzsystem KU76S20 TN-S-Netzsystem
156,90 € 5-polig 236,60 € 5-polig
=
ﬁ KU73C20 TN-C-Netzsystem
|| || 151,10 € 4-polig
E KU73S20 TT-Netzsystem | _KU76S20 TT-Netzsystem
£ 156,90 € 5-polig | ~ 236,60 € 5-polig
8 flr SaS-Schiene
(=) mit Buckelhaube fiir
- SLS-Schalter
ZU32ME ZZ11A fir Uberschussein;s&;i;;gg fir Uberschussein;se;ig;gg
234,70 € 32,50 € oder KU73C50
= KU73840 TN-C-S/TN-S-System | _KU76840 TN-C-S/TN-S-System
163,60 € 5-polig 258,00 € 5-polig
- KU73C40 TN-C-System
157,80 € 4-polig
E . |H| KU73S40 TT-System | _KU76S40 TT-System
E 163,60 € 5-polig 258,00 € 5-polig
8 fir SaS-Schiene
(Y] mit Buckelhaube fiir
>~ SLS-Schalter
ZU41A *ZU43ME ZZ14A
347,80 € 252,60 € 42,00 €
E KU73820 TN-C-S/TN-S-System | KU76S20 TN-C-S/TN-S-System
156,90 € S-polig 236,60 € 5-polig
= KU73C20 TN-C-System
4-polig
HT 151,10 €
S | | KU73520 TT-system | KU76S20 TT-System
E 156,90 € 5-polig 236,60 € 5-polig
8 fir SaS-Schiene
™ mit Buckelhaube flir
*~— SLS-Schalter
ZU52A *ZUS4ME ZZ14A
368,70 € 270,20 € 42,00 €
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Kabelbaume, 4/5-polig
Zu-/Abgangskabelbdume 10/16/25 mm?

:hager

Kabelbaume

- HO7V-K aus VDE-gepruftem Leitungsmaterial bezeichnet mit
1, 2, 3, nach DIN 43 870 Teil 3

- Leitungsenden nach DIN 43 870 Teil 3 10 mm?
18 mm - Zahleranschluss, 15 mm - Geréteanschluss

Farben:

- L1, L2, L3 = schwarz (Zugang), braun (Abgang)
- N = blau

- PE = griin-gelb

Hinweis:

- Leitungsenden nach DIN 43 870 Teil 3 16/25 mm?
25 mm - Z&hleranschluss, 18 mm - Gerateanschluss

Bestlickungspakete (Komplettsets) fur die Verdrahtung
finden Sie im Kapitel Zubehor

Kabelbidume 10 mm? 16 mm? 16 mm? 25 mm?
(Zahler bis 63 A) (Zahler bis 63 A) (Zahler 80 A) (Zahler 100 A)
Hohe
Zahler- . . ) .
feld |E— Abgang 5-polig 5-polig 5-polig 5-polig
Y88F 30,20 € Y891DS1 80,10 € Y90B 76,10 € Y882E 109,90 €
£
£
o [
o
(<]
J { 4-polig 4-polig 4-polig 4-polig
Zugang Y87A 15,10 € Y871DS1 46,90 € Y871 44,30 € Y872A 62,80 €
wie ZU21L
— Abgang 5-polig 5-polig 5-polig 5-polig
Y88M 32,50 € Y891DS1 80,10 € Y90B 76,10 € Y882E 109,90 €
[
£
£
(=]
o [|[—
(=]
-
J { 4-polig 4-polig 4-polig 4-polig
Zugang Y87A 15,10 € Y871DS1 46,90 € Y871 44,30 € Y872A 62,80 €
wie ZU32L
— Abgang 5-polig 5-polig 5-polig 5-polig
Y89M 1 36,40 € Y891DS3 1 86,20 € Y891M 1 81,80 € Y892M 1 128,40 €
‘ Y89F 2 44,20 € Y891DS2 2 96,10 € Y891F 291,40 € Y892F 2 131,80 €
1
£
£
S |
- 4-polig 4-polig 4-polig 4-polig
— Y87B 124,30 € Y871DS2 1 73,50 € Y871B 171,00 € Y872E 196,70 €
Zugang Y87A 215,10 € Y871DS1 2 46,90 € Y871 244,30 € Y872A 262,80 €
wie ZU41L
— Abgang 5-polig 5-polig 5-polig 5-polig
Y89Z 137,80 € Y891DS3 1 86,20 € Y891M 1 81,80 € Y892M 1 128,40 €
—1]
‘ Y89T 2 42,60 € Y891DS2 2 96,10 € Y891F 291,40 € Y892F 2 131,80 €
£ |
- [N
(=]
[Te]
& 2 4-polig
Y87B 124,30 € 4-polig 4-polig 4-polig
Y871DS2 1 73,50 € Y871B 171,00 € Y872E 196,70 €
— Y87A 215,10 €
Zugang Y871DS1 2 46,90 € Y871 24430¢€ Y872A 262,80 €
wie ZU52L
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PV-Anlagen
:hager PV-Direkteinspeisung mit eHZ

Zahlerkomplettfelder regional anpassen
(nach entsprechender TAB des zustandigen VNB)

AB = Aussetzbetrieb
DB = Dauerbetrieb

Einfeldschrianke Mehrfeldschrianke

Beispiel Beispiel Beispiel
1x ZB31S 1x ZB32S 1x ZB32S
1x Komplettfeld 1x Komplettfeld 1x Komplettfeld
1x HTS350E 1x ZH3E5DS 2x HTS350E
H——H 1x HTS335C o o 1x EHZ001K H——HH—— 2x HTS335C
1x ZZA5WAN2PP 1x  ZZ55SAVE 1x ZZA5WAN2PP
1x ZZA5WAN100 1x HTS350E 1x ZZA5WAN100
1x HTS350C
iiiiiiiiii 1x ZZA5WAN2PP
19 sg b Mgt 1x ZZA5WAN100 19 19
1o [Ny XY 1o 1o

AB DB AB DB AB AB DB DB
bis 63A bis 32A bis 63A bis 44A bis 63A bis 63A bis 32A bis 32A
44kW - 22kW 44kW 30,5kW 44kW  44kW  22kW  22kW
10gmm 10gmm 10gmm 16gmm 10gmm 10gmm 10gmm 10gmm
Beispiel Beispiel
1x ZB31S 1x ZB32S
1x ZH3ES5DS 1x Komplettfeld
1x EHZ001K 1x ZH3ES5DS
tH 1x  HTS350C HH——tHHE 1x  EHZ001K
1x ZZ45WAN2PP 1x  ZZ55SAVE
1x ZZA5WAN100 2x HTS350E
1x HTS350C
L . 1x ZZ45WAN2PP
| 0 i 1x ZZ45WAN100
0 : ﬂn 1 ﬂn ] :
vl 0 vl !
I I
i i
B B B
DB AB AB DB
bis 44A bis 63A bis 63A bis 44A
30,5kW 44kW  44kW  30,5kW
16gmm 10gmm 10gmm 16gmm
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PV-Anlagen
PV-Eigennutzung mit eHZ :hager

Zahlerkomplettfelder regional anpassen
(nach entsprechender TAB des zustandigen VNB)

AB = Aussetzbetrieb
DB = Dauerbetrieb

Einfeldschrianke Mehrfeldschrianke

1x ZB31S Beispiel Beispiel
1x ZH3EZ12PN 1x ZB32S 1x ZB32S
1x HTS335C 2x ZH3E5DS 1x Komplettfeld
1x ZZ45WAN2PP 2x EHZ001K 1x  ZH3EZ12PN
H—tH 1x ZZ45WAN100 o o 1x ZY12PV H——HHE——tH 1x ZZ55SAVE
1x  ZZ55SAVE 2x HTS350E
1x HTS350C 1x HTS335C
1x ZZ45WAN2PP 1x ZZ45WAN2PP
iiiii 1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN100

AB DB AB DB AB AB AB DB
bis 35A bis 32A bis 50A bis 44A bis 63A bis 63A bis 35A bis 32A
44kW - 22kW 44kW 30,5kW 44kW  44kW  44kW  22kW
10gmm 10gmm 16gmm 16gmm 10gmm 10gmm 10gmm 10gmm

Beispiel Beispiel
1x ZB31S 1x ZB32S
1x ZH3ES5DS 1x Komplettfeld
1x ZY12PV 2x ZH3E5DS

T T T T

1x EHZ001K 1x ZY12PV
1x ZZ45WAN2PP 1x EHZ001K
1x ZZA5WAN100 2x  ZZ55SAVE
1x HTS350E
. I . 1x HTS350C
! vl ! vl vl 1x ZZ45WAN2PP
KHE KHE ol 1x ZZ45WAN100

DB AB AB DB
bis 44A bis 63A bis 50A bis 44A
30,5kW 44kW 44kW 30,5kW
16gmm 10gmm 16gmm 16gmm
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:hager

PV-Anlagen
PV-Direkteinspeisung mit 3-Punkt-Zahler

Zahlerkomplettfelder regional anpassen

(nach entsprechender TAB des zustandigen VNB)

AB = Aussetzbetrieb
DB = Dauerbetrieb

- Abschaltvorrichtung (HS) nach Bundes-TAB im anlagenseitigen
Anschlussraum montieren

- Montage im netzseitigen Anschlussraum der PV-Z&hlung nur
nach Rucksprache mit VNB

- Bitte beachten:
- PV-Komplettfelder mit einer Verdrahtung von 10 gmm
sind fur Anlagen bis max. 22 kVA zuldssig.

Einfeldschrianke Mehrfeldschrianke

Beispiel Beispiel Beispiel
1x ZB31S 1x ZB32S 1x ZB32S
1x Komplettfeld 1x Komplettfeld 1x Komplettfeld
1x HTS335C 1x HTS350E 1x ZH30D5S
o 1x ZZ45WAN2PP o o 1x HTS335C o o 1x  ZZ55SAVE
1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN2PP 1x HTS350E
1x ZZ4A5WAN100 1x HTS350C
1x ZZ4A5WAN2PP
1x ZZ45WAN100
DB AB DB AB DB
bis 32A bis 63A bis 32A bis 63A bis 44A
22kW 44kW 22kW 44kW 30,5kW
10gmm 10gmm 10gmm 10gmm 16gmm
Beispiel Beispiel Beispiel
1x ZB31S [ 1x ZB52S 1x ZB52S
1x ZH30D5S 1x Komplettfeld 1x Komplettfeld
i 1x HTS350C i A i 2x HTS350E i AR i 1x ZH50D5S
1x ZZ45WAN2PP 1x HTS325C 1x  ZZ55SAVE
1x ZZ45WAN100 1x HTS335C 2x HTS350E
1x ZZ4A5WAN2PP 1x HTS350C
1x ZZ45WAN100 1x ZZ45WAN2PP
1x ZZ45WAN100
I
1
B
DB — — =t —
bis 44A — 1§ I —
30,5kW
16gmm
DB DB AB
bis 22A bis 32A bis 63A
15kW 22kW 44kW
10gmm 10gmm 10gmm
AB AB AB DB
bis 63A bis 63A bis 63A bis 44A
44kW 44kW 44kW 30.5kW
10gmm 10gmm 10gmm 16 gmm
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PV-Anlagen
PV-Eigennutzung mit 3-Punkt-Zahler

:hager

Zahlerkomplettfelder regional anpassen
(nach entsprechender TAB des zustandigen VNB)

AB = Aussetzbetrieb
DB = Dauerbetrieb

Bitte beachten:
PV-Komplettfelder mit einer Verdrahtung von 10 mm?
sind fur Anlagen bis max. 22 kVA zulassig.

Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschienen 5-polig, SLS-Schalter separat bestellen

Anlagenseitiger Anschlussraum:
ohne Trennstelle, bitte nach Forderung VNB ausriUsten
z.B. LS-Schalter oder Summensicherung HO7V-K 10 mm?

Einfeldschrianke Mehrfeldschrianke

1x ZB51S
1x Komplettfeld
1x ZY55PA
1x ZY02PV
H 1x  HTS335C
1x ZZ4A5WAN2PP

1x ZZ4A5WAN100

Beispiel

1x ZB32S
1x Komplettfeld
1x HTS335C
1x ZY02PV
1x ZZA5WAN2PP
1x ZZA5WAN100

Beispiel

1x ZB32S
2x ZH30D5S
1x  ZZ55SAVE

1x ZY12PV
1x HTS350C
1x ZZ45WAN2PP

1x ZZA5WAN100

bis 44A
30,5kW
16gmm

AB

bis 63A
44kW
10gmm

bis 63A
44kW
10gmm

AB
bis 63A
44kW
10gmm

bis 32A
22kW
10gmm

— AB DB AB DB
bis 35A bis 32A bis 44A bis 44A
44kW 22kW 30,5kW 30,5kW
10gmm 10gmm 16gmm 16gmm
DB
bis 32A
22kW
10gmm
AB
bis 35A
44kW
10gmm
1x ZB518 Beispiel Beispiel
1x ZH50D58 [ 1x ZB52S 1x ZB52S
1x ZY12PV 1x Komplettfeld 1x Komplettfeld
i 1x ZZ4A5WAN2PP i A i 1x ZY02PV i AR i 1x ZH50D5S
1x ZZ45WAN100 2x HTS350E 1x ZY12PV
1x HTS350C 1x  ZZ55SAVE
1x ZZ4A5WAN2PP 1x HTS350E

1x ZZ45WAN100

1x HTS350C
1x ZZ45WAN2PP
1x ZZA5WAN100

AB
bis 63A

44kW
10gmm

AB DB
bis 50A bis 44A
44kW 30,5kW
16gmm 16gmm

136

Technische Anderungen vorbehalten



PV-Anlagen
:hager Planungshilfen fiir Photovoltaikanlagen

- Bestlickungspakete zur Umrlistung eines Standardzahlerplatzes zu einem ZYO01PV Bestiickungspaket:
PV-Zahlerplatz fur Uberschusseinspeisung (nicht bei RWE/LEW/E.ON einsetzen)  1x Hauptschalter, 63A, 3-pol., SH363N, 1x Hutschiene, 22822,
- Abschaltvorrichtung (HS) nach Bundes-TAB im anlagenseitigen Anschlussraum  3x Verbindungsleitung, 10 mm?, Typ-HO7V-K, schwarz, L1, L2, L3, 375 mm lang,

montieren 1x SaS-Isolierprofil, S94E, 1x HLAK, 3-pol., KH23C, 3x Verbindungsleitung,
- Montage im netzseitigen Anschlussraum der PV-Zahlung nur 10 mm?, Typ.HO7V-K, schwarz, L1, L2, L3, 950 mm lang
nach Rucksprache mit VNB ZY02PV Bestiickungspaket:
1x Hauptschalter, 83A, 3-pol., SH363N, 1x Hutschiene, 22822,
Bitte beachten: 3x Verbindungsleitung, 10 mm?, Typ-HO7V-K, schwarz, L1, L2, L3, 625 mm lang,
PV-Komplettfelder mit einer Verdrahtung von 10 mm? sind fir 1x SaS-Isolierprofil, S94E, 1x HLAK, 3-pol., KH23C, 3x Verbindungsleitung,
Anlagen <=32A zulassig. 10 mm?, Typ.HO7V-K, schwarz, L1, L2, L3, 1400 mm lang

Zahlerplatze eHZ Zahlerplatze 3-Punkt

mdgliche Positionierung der

— Positionierung im anlagenseitigen Anschlussraum, bei PV-Abschaltvorrichtung (Hauptschalter)
Verwendung von ZY02PV auch im Nachbarfeld méglich

i

mégliche Positionierung der —
PV-Abschaltvorrichtung (Hauptschalter) ] |- Positionierung im
e anlagenseitigen
Anschlussraum,
bei Verwendung von
= 0O [=o ZYO02PV auch im
‘ ‘ Nachbarfeld méglich
JENNLINN D A O '
=Y 2 7 =
— \
" Positionierung im anlagenseitigen Anschlussraum, bei
Verwendung von ZY02PV auch im Nachbarfeld méglich
- e mdgliche Positionierung der
mogliche Positionierung der ;
PV-Abschaltvorrichtung (Hauptschalter) PV-Abschaltvorrichtung (Hauptschalter)
Externe Trennstelle
Wandgehéause IP65, Schutzklasse Il, Farbe RAL 9010
R - Gehause geschlossen
- ohne Einfihrung/Flansch
- doppelte SchlieBung
R € MaBe:
NH1 E H850 x B600 x T300 mm
UE31E9’_‘ UE31EUF}\_‘ 8
 —  —| w0
siehe 900002594
Preis auf Anfrage
N + PE-Schiene
UE22E0 —
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PV-Anlagen
Komplettfelder . hager

Bitte beachten:
PV-Komplettfelder mit einer Verdrahtung von 10 mm
sind fur Anlagen bis max. 22 kVA zulassig.

2

mit Sammelschienen

— —
— —
K i [

E | —  E—

E E— nachEEG | L | nach EEG

o 1PV 1ZP+1PV

(=]

L 1x ZH3EZ11PN | 1x ZH3EZ12PN

833,30 € 1.109,20 €
Geréte fir den Einsatz in Photovoltaik-Komplettfeldern: Trennfunktion zum VNB-Netz, hinter dem Zahler
(Rucksprache mit VNB halten) (aus Sicht des Energieflusses), im netzseitigen Anschlussraum:
Trennfunktion zum VNB-Netz, vor dem Zahler HTS125C, HTS135C, HTS325C, HTS335C
(aus Sicht des Energieflusses), im anlagenseitigen Anschlussraum: (weitere SLS-Schalter siehe Hauptkatalog)
K02SN, K18SN, K23N, K46N

LS-Schalter (1+N und 3+N) als Schaltstelle mit Trennfunktion (Hauptleitungsabzweigklemme 1-5-polig)
MBN510, MBN516, MBN520, MBN525 (1+N, 10 - 25 A)
MBN610, MBN616, MBN620, MBN625 (3+N, 10 - 25 A)
Photovoltaik Bestiickungspakete
Bezeichnung Hutsch./S-Sch. Ausfiihrung Preis Best.Nr.
Ebs. 1100 mm,fir PV-Z&hlung,Zug.-braun/Abg.-schwarz SaS 1-Zp 54,10 € ZY25P
flr Ebs. Hohe 1350mm,fir PV-Zahlung unten SaS 1-Zp PV 64,90 € ZY55PA
flr Ebs. Hohe 1350mm;fir PV-Z&ahlung oben SaS 1-Zp 68,00 € ZY55PB
EBS 900mm,fir PV-anlagen n. EEG 2009,bis 4,6kVA SaS 1-Zp 134,10 € ZYO01PV
EBS 1350mm,fir PV-anlagen n. EEG 2009,bis 4,6kVA SaS 1-Zp 147,50 € ZY02PV
Bestiickungspaket,univers Z,16mm2fir 1ZP,fir PV-Uberschusseinspeisung SaS 1-Zp 226,10 € ZY11PV
Besttickungspaket,univers Z,16mm?2 fir 1ZP,fir PV-Ubersohusseinspeisung Sas 1-Zp 239,00 € ZY12PV
eHZ-Kassette BKE-I,fir EBS-Hohe 1050mm, 5-polig, 10mm? mit Spannungsabgriff SaS 1-Zp 156,90 € KU73S20
eHZ-Kassette BKE-I,fir EBS-Hohe 1350mm, 5-polig,10mm?,mit Spannungsabgriff SaS 1-Zp 163,60 € KU73S40
eHZ-Kassette BKE-I,fiir Hohe 1050mm PV-Uberschuss, 5-polig,10mm?,mit Spg.-abg. SaS 1-Zp 170,90 € KU73S50
eHZ-Kassette BKE-I,fiir EBS-Héhe 1050mm, 5-polig,16mm?,mit Spannungsabgriff SaS 1-Zp 236,60 € KU76S20
eHZ-Kassette BKE-I,fir EBS-Hohe 1350mm, 5-polig,16mm?,mit Spannungsabgriff SaS 1-Zp 258,00 € KU76S40
eHZ-Kassette BKE-I,fiir Hohe 1050mm PV-Uberschuss, 5-polig,16mm?,mit Spg.-abg. SaS 1-Zp 259,20 € KU76S50
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univers Z Kabelanschlusskasten
:hager Anwendungen fiir Wandschrénke, Tiefe 160/205 mm

Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte unten

Anwendung:
am Schrank unten auf Sammelschiene

Hinweis:
Einspeiseklemmen bitte separat bestellen.

Bezeichnung Preis Best.Nr.
Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte 156,20 € us4Lu

Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte unten M =T/ =11

Anwendung: I | | |
am Schrank unten auf Sammelschiene

Bezeichnung Preis Best.Nr. L
Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte 156,20 € us4Lu
Anschlusssatz, 35-95 mm?, 12x5 mm, 5-pol. 436,60 € ZM15U

Anschlusssatz,univ.Z,5-p.,f.U84LU,50gmm 448,20 € ZM15US 1
Alternativ: ﬁg
fir SaS 12x10mm bis 315 A -
Bezeichnung Preis Best.Nr.

Anschlusssatz, 35-95 mm?, 12x10 mm, 5-pol. 486,60 € ZM25U

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023 139



univers Z Kabelanschlusskasten
Anwendungen fiir Wandschrinke, Tiefe 160/205 mm :hager

Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte seitlich

Anwendung:
am Schrank seitlich auf Sammelschiene

L I,
i ir
I [l Bezeichnung Preis Best.Nr.
F“F‘HHHHHHHH 'l [/l Kabelanschlusskasten mit Flanschplatte 180,60 € us4Ls
MMM il } Anschlusssatz, 35-95 mm?, 12x5 mm, 5-pol. 276,30 € ZM15W
{1
I L Alternativ:

fir SaS 12x10mm bis 315 A

Bezeichnung Preis Best.Nr.
Anschlusssatz, 35-95 mm?, 12x10 mm, 5-pol. 346,30 € ZM25W

Kabelanschlusskasten zur Montage am Schrank (horizontal unten)

Anwendung:
bei Einspeisekabel bis 120 mm?, auf Sammelschiene 12 x 5 mm (bis 250 A)

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten 156,20 € us4LU
1x Erweiterungskasten 178,50 € UB4LE
1x Montageplatte 45,80 € FZ374
5x Klemmen fir Anschlusssatz 5-polig 468,00 € KR15P
1x Anschlusssatz, 5-polig 308,70 € H245EW
Anwendung:
bei Einspeisekabel bis 150 mm?, auf Sammelschiene 12 x 10 mm (bis 315 A)

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten 156,20 € us4LU
1x Erweiterungskasten 178,50 € UB4LE
1x Montageplatte 45,80 € FZ374
5x Klemmen fir Anschlusssatz 5-polig 468,00 € KR15P
1x Anschlusssatz, 5-polig 748,00 € H255EW

140 Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023



univers Z Kabelanschlusskasten
:hager Anwendungen fiir Wandschrénke, Tiefe 160/205 mm

Kabelanschlusskasten zur Montage am Schrank (vertikal unten)

Anwendung:
bei Einspeisekabel bis 120 mm?, auf Sammelschiene 12 x 5 mm (bis 250 A)

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten 156,20 € us4Lu
1x Erweiterungskasten 178,50 € UB4LE
1x Montageplatte 45,80 € FZ374
5x Klemmen fur Anschlusssatz 5-polig 468,00 € KR15P
1x Anschlusssatz, 5-polig 301,60 € H245ES
Anwendung:
bei Einspeisekabel bis 150 mm?, auf Sammelschiene 12 x 10 mm (bis 315 A)

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten 156,20 € us4Lu
1x Erweiterungskasten 178,50 € UB4LE
1x Montageplatte 45,80 € FZ374
5x Klemmen flr Anschlusssatz 5-polig 468,00 € KR15P
1x Anschlusssatz, 5-polig 734,10 € H255ES

Kabelanschlusskasten zur Montage am Schrank (vertikal seitlich) g

fiir senkrecht ankommendes Einspeisekabel bis 120 mm?

Anwendung:
auf Sammelschiene 12 x 5 mm (bis 250 A)

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten 243,10 € us4s4 .
1x Erweiterungskasten 178,50 € UB4LE
1x Kabelabfangschelle flr Kabelanschl.ka. 41,80 € FZ360
1x Verbindungssatz, 5-polig 207,10 € ZM45S
I
Anwendung: DN -
auf Sammelschiene 12 x 10 mm (bis 315 A) LIHHJH H o —ote]
e 4| 15 Jaafl¢
i i I Il H T 3] [ P
Bezeichnung Preis Best.Nr. @ng = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ B ] [ B Wl T 1 M 8
1x Kabelanschlusskasten 243,10 € us4s4 il [ AT he
1x Erweiterungskasten 178,50 € UB4LE MMM L] [ g | [T L‘,Lt‘ il j
I X /)
1x Kabelabfangschelle filr Kabelanschl.ka. 41,80 € FZ360 . 11 |lof BJUD\—M!HL@J |
1x Verbindungssatz, 5-polig 444,30 € ZM55S I I o i
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univers Z Kabelanschlusskasten
Anwendungen fur Wandschranke, Tiefe 160/205 mm

:hager

=

I

| £ | El
P il
| £ |

LT TR

[T L[4

i

Kabelanschlusskasten zur Montage am Schrank (vertikal seitlich)
fiir senkrecht ankommendes Einspeisekabel bis 120 mm? -
Planung zusatzlich mit Kombiableiter fiir Uberspannungsschutz

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Kabelanschlusskasten 243,10 € us4s4
1x Kabelanschlusskasten,|P54,SKil,324x307x14 178,50 € UB4LE

9mm, Erweiterung,leer
1x Kabelabfangschelle,univers, fiir 41,80 € FZ360

Kabelanschlusskasten
1x Sammelschienenverbinder,Schrank/Schrank, 207,10 € ZM45S

universZ,5-polig,CU 12x5mm,250A
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 7,5kA TT/TNS 459,90 € SPA701Z

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Kombiableiter T1+T2+T3 4P limp 12,5kA TT/TNS 730,20 € SPA801Z
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univers Z Anschlussschrank

:hager Anwendungen fiir Wandschréanke, Tiefe 205 mm

Anschlussschrank zur Montage am Schrank (vertikal seitlich) fiir
senkrecht ankommende Einspeisekabel von unten bis 35 mm? -
inklusive Kombiableiter SPA701Z fiir Uberspannungsschutz

Bezeichnung Preis Best.Nr.
1x Anschlussklemme bis 50gmm 1.134,80 € ZB011D
Hinweis:

Einspeiseadapter KOBESAS (bis 25mm?) oder
Einspeiseklemmen K96C/D (bis 35mm?) bitte separat bestellen.
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Zubehor
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univers Z

Anschlusssockel . hager

Anschlusssockel Sockelleisten

- Schutzart IP44/54, Schutzklasse Il - Verbindungssatze flr IP44/54 Schrénke enthalten

- seitliche Vorpragung zur Sammelschienendurchfihrung - vordere Blende abnehmbar

- Die Anschlusssockel werden ohne obere und untere Flanschplatte geliefert. - Kabelabfangschiene bei 200 mm Hohe serienméaBig
- Verbindungssétze fur Schrank-/Schrankverbindung vertikal sind enthalten. - Farbe: RAL 9010 (reinwei)

- Farbe: RAL 9010 (reinweiB)

Anschlusssockel IP44, fiir Schranktiefe 205 mm

Anzahl
Hohe Breite Tiefe Felder VPE PrGr Preis Best.Nr.
500 mm 300 mm 205 mm 1 1 HO10 451,40 €/St ZB011S
500 mm 550 mm 205 mm 2 1 HO10 519,20 €/St ZB012S
500 mm 800 mm 205 mm 3 1 HO10 727,40 €/St ZB013S
500 mm 1050 mm 205 mm 4 1 HO10 838,30 €/St ZB014S
ZB011S 500 mm 1300 mm 205 mm 5 1 Ho10 965,80 €/St ZB015S

Anschlusssockel IP54, fiir Schranktiefe 205 mm

Anzahl
Héhe Breite Tiefe Felder VPE PrGr Preis Best.Nr.
500 mm 300 mm 205 mm 1 1 HO10 512,70 €/St ZBO11W
500 mm 550 mm 205 mm 2 1 HO10 693,40 €/St ZB012W
500 mm 800 mm 205 mm 3 1 HO10 930,40 €/St ZB013W
ZBO14W 500 mm 1050 mm 205 mm 4 1 HO10 1.094,90 €/St ZB014W
500 mm 1300 mm 205 mm 5 1 HO10 1.285,70 €/St ZB015W

i Sockelleisten, Tiefe 205 mm, Hohe 100 mm

N d Anzahl
o Hohe Breite Tiefe Felder VPE PrGr Preis Best.Nr.
FZ612N 100 mm 300 mm 205 mm 1 1 H100 219,40 €/St FZ611N
100 mm 550 mm 205 mm 2 1 H100 229,70 €/St FZ612N
100 mm 800 mm 205 mm 3 1 H100 238,30 €/St FZ613N
100 mm 1050 mm 205 mm 4 1 H100 254,80 €/St FZ614N
100 mm 1300 mm 205 mm 5 1 H100 278,60 €/St FZ615N

. Sockelleisten, Tiefe 205 mm, Hohe 200 mm
‘ ?

e Anzahl
kr[,_/—" Hohe Breite Tiefe Felder VPE PrGr Preis Best.Nr.
200 mm 300 mm 205 mm 1 1 H100 279,40 €/St FZ621N
Fz622N 200 mm 550 mm 205 mm 2 1 H100 304,10 €/t FZ622N
200 mm 800 mm 205 mm 3 1 H100 331,40 €/St FZ623N
200 mm 1050 mm 205 mm 4 1 H100 373,80 €/St FZ624N
200 mm 1300 mm 205 mm 5 1 H100 404,50 €/St FZ625N
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:hager

univers Z
Rangierkanale

Kabelrangierkanal, aufsteckbar

N

RAL Farbnummer: 9010
A Y
Eigenschaften:
- fUr Schranke IP44/IP54
\
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. F7443N
Kabelrangierkanal, 1-feldig,aufsteckbar 1 HO17 84,20 €/St FZ441N
Kabelrangierkanal,2-feldig,aufsteckbar 1 HO17 96,90 €/St FZ442N
Kabelrangierkanal,3-feldig,aufsteckbar 1 HO17 110,80 €/St FZ443N
Kabelrangierkanal,4-feldig,aufsteckbar 1 HO17 125,80 €/St FZ444N
Kabelrangierkanal,5-feldig,aufsteckbar 1 HO17 152,20 €/St FZ445N
Kabelrangierkanal fiir Wandmontage {
LY
RAL Farbnummer: 9010
Eigenschaften:
- fir Schranke IP44/IP54
\ | -
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. F7443
Kabelrangierkanal, 1-feldig, Wandmontage 1 H106 78,70 €/St FZ441
Kabelrangierkanal,2-feldig, Wandmontage 1 H106 90,40 €/St FZ442
Kabelrangierkanal,3-feldig,WWandmontage 1 H106 103,40 €/St FZ443
Kabelrangierkanal,4-feldig, Wandmontage 1 H106 118,00 €/St FZ444
Kabelrangierkanal,5-feldig, Wandmontage 1 H106 144,90 €/St FZ445
Endplatten fiir Kabelrangierkanal FZ44xN, steckbar (Ersatzteil) -
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Endplatten-Set,re/li,fir Rangierkanal 1 HO17 24,80 €/St FZ44N
FZ44N
Profilhalter Oberteil fiir Kabelrangierkanal FZ44xN (Ersatzteil)
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Profilhalter,OT,Set=2St.,f. RK QS-system 1 HO17 44,10 €/St FZ44H
Fz44H
Profilhalter Unterteil fiir Kabelrangierkanal FZ44xN (Ersatzteil)
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Profilhalter,UT,f. RK FZ44*N,QS-system 1 HO17 40,00 €/St FZ44HU
Fz44HU
Rangierkanalverbinder fiir Rangierkanédle FZ441-FZ445N —
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Rangierkanalverbinder flr Rangierkanéle FZ441-FZ445N, 1 HO17 11,50 €/St FzZ44V
halogenfrei i
Fz44v
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univers Z

Blendrahmen :hager

Blendrahmen fiir Wandschrénke 1P31/44/54

Eigenschaften:

- Putzausgleich 0-10 mm ohne Winkel, 10-58 mm mit Winkel

- IP30

- Bei IP54 mussen SchlieBungen und Schubstangen ausgetauscht werden.

- Beim Einsatz eines Blendrahmens in Verbindung mit einem IP54-Gehause reduziert sich die Schutzart auf IP30
(bei UP-Montage laut DIN VDE 0603 ausreichend).

- AuBenmaBe + 26 mm links und rechts des Schrankes

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Fz128 Blendrahmen,universZ,1-feld, 800x300mm 1 HO17 197,40 €/St FZ11B
Blendrahmen,universZ,2-feld, 800x550mm 1 HO17 206,80 €/St FZ12B
Blendrahmen,universZ,3-feld, 800x800mm 1 HO17 218,40 €/St FZ13B
Blendrahmen,universZ,4-feld, 800x1050mm 1 Ho17 262,60 €/St FZ14B
Blendrahmen,universZ,5-feld, 800x1300mm 1 HO17 289,10 €/St FZ15B
Blendrahmen,universZ,1-feld, 950x300mm 1 HO17 206,80 €/St FZ21B
Blendrahmen,universZ,2-feld, 950x550mm 1 HO17 218,40 €/St FZ22B
Blendrahmen,universZ,3-feld, 950x800mm 1 HO17 232,80 €/St FZ23B
Blendrahmen,universZ,4-feld, 950x1050mm 1 HO17 282,80 €/St FZ24B
Blendrahmen,universZ,5-feld, 950x1300mm 1 HO17 309,60 €/St FZ25B
Blendrahmen,universZ,1-feld, 1100x300mm 1 HO17 218,40 €/St FZ31B
Blendrahmen,universZ,2-feld, 1100x550mm 1 HO17 232,80 €/St FZ32B
Blendrahmen,universZ,3-feld, 1100x800mm 1 HO17 243,70 €/St FZ33B
Blendrahmen,universZ,4-feld, 1100x1050mm 1 HO17 292,80 €/St FZ34B
Blendrahmen,universZ,5-feld, 1100x1300mm 1 HO17 328,00 €/St FZ35B
Blendrahmen,universZ,1-feld, 1250x300mm 1 HO17 232,80 €/St FZ41B
Blendrahmen,universZ,2-feld, 1250x550mm 1 HO17 243,70 €/St FZ42B
Blendrahmen,universZ,3-feld, 1250x800mm 1 HO17 254,60 €/St FZ43B
Blendrahmen,universZ,4-feld, 1250x1050mm 1 HO17 303,00 €/St FZ44B
Blendrahmen,universZ,5-feld, 1250x1300mm 1 HO17 340,00 €/St FZ45B
Blendrahmen,universZ,1-feld, 1400x300mm 1 HO17 243,70 €/St FZ51B
Blendrahmen,universZ,2-feld, 1400x550mm 1 HO17 254,60 €/St FZ52B
Blendrahmen,universZ,3-feld, 1400x800mm 1 HO17 266,90 €/St FZ53B
Blendrahmen,universZ,4-feld, 1400x1050mm 1 HO17 316,60 €/St FZ54B
Blendrahmen,universZ,5-feld, 1400x1300mm 1 Ho17 351,70 €/St FZ55B
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:hager

Ersatz-/ Sondertiiren

Bezeichnung fur Tur links Tur rechts
Schrank mit Riegel mit Stangen-
verschluss
Ersatztiiren ZB11S - - FZOO9N* 133,30 €
flr Schrank IP 31/44 in ZB12S - - FZ0O10N 193,70 €
Standardausflihrung 7ZB13S FZO11N 152,90 € FZO10N 193,70 €
- mit Verschluss FZ598N 7B14S FZ012N 210,80 € FZ0O10N 193,70 €
- aus Stahlblech 7B15S FZ019N 273,50 € FZ010N 193,70 €
ab Schrankbreite 800 mm ZB215 - B FZ013N 141,80 €
Doppeltiiren 7B22S - - FZ014N 197,70 €
ZB23S FZ015N 161,10 € FZ014N 197,70 €
7B24S FZ016N 219,80 € FZ014N 197,70 €
ZB25S FZ020N 278,90 € FZ014N 197,70 €
ZB31S - - FZ021N 155,60 €
7B32S - - FZ022N 203,40 €
ZB33S FZ023N 137,50 € FZ022N 203,40 €
ZB34S FZ024N 248,30 € FZ022N 203,40 €
7ZB35S FZ025N 325,40 € FZ022N 203,40 €
7B41S - - FZ026N 170,70 €
7B42S - - FZ027N 223,90 €
ZB43S FZ028N 179,70 € FZ027N 223,90 €
7ZB44S FZ029N 248,30 € FZ027N 223,90 €
ZB45S FZO30N 341,50 € FZ027N 223,90 €
7B51S - - FZ031N 185,60 €
*FZ0O09N ohne Stangenverschluss 7B52S - — FZ032N 233,80 €
7B53S FZ033N 210,80 € FZ032N 233,80 €
7B54S FZ034N 286,10 € FZ032N 233,80 €
ZB55S FZO035N 384,30 € FZ032N 233,80 €

FZ014N
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Ersatz-/ Sondertiiren :hager

flr ZB23S - ZB53S Sondertiiren fiir Schrank Sondertir rechts, mit Tiir links Tir rechts
L flir Schranke IP 44 die in Stangenverschluss mit Stangen-
N . verschluss
schmale Durchgénge montiert
werden
ZB22S FZ015N FZ013N
- 248 mm breit 161,10 € 141,80 €
|:| |:| - mit Verschluss FZ598N ZB23S FZ191N FZ013N
- aus Stahlblech 307,40 € 141,80 €
- Kunststoffbeschichtet 7B24S FZ191N 2x FZ015N FZ013N
- Farbe RAL 9010 (reinweiB) 307,40 € 161,10 € 141,80 €
- T ZB25S 2x FZ191N 2x FZ015N FZ013N
o o Tauschen Sie die im Schrank 307,40 € 161.10 € 141,80 €
iefer- A N 3
umfang eingebauten Standardtuiren
enthalten gegen die im rechten Feld
aufgefUhrten Turen aus. ZB328 FZ023N FZ021N
Bestellen Sie bitte so: 137,50 € 155,60 €
fir ZB24S - ZB54S 2.B. fiir Schrank ZB25S ZB338 FZ192N FZ021N
' * + 2 x Sondertlr FZ191N 316,90 € 155,60 €
+ 2 x Tiren FZO15N ZB348 FZ192N 2x FZ023N FZ021N
+1x Tir FZO13N 316,90 € 137,50 € 155,60 €
ZB25S 2x FZ192N 2x I52023N FZ021N
Bitte beachten: 316,90 € 137,50 € 155,60 €
|:| |:| Die im Schrank ZB23/33/43/53S
eingebaute Standardtur
FZ015N/023N/028N/033N kann 428 l:?gzgg € :?gzgg €
benutzt werden 7B43S FZ193N ’ FZOéGN
; y i 170,70 €
FZO15N FZ191N FZO15N FZ013N Auf Wunsch kénnen Sonder- 784458 E;?é%% € o F 026N ErOseN
. tiiren auch vormontiert geliefert 316.30 € 17970 € 170.70 €
flr ZB25S - ZB55S werden (lingere Lieferzeit). ZB45S 2x FZ193N 2)7( F’;028N FZ026N
316,30 € 179,70 € 170,70 €
ZB52S FZ033N FZ031N
|:| |:| |:| 210,80 € 185,60 €
ZB53S FZ194N FZ031N
322,60 € 185,60 €
7B54S FZ194N 2x FZ033N FZO31N
322,60 € 210,80 € 185,60 €
ZB55S 2x FZ194N 2x FZ033N FZ031N
FZ191N FZ015N FZ191N FZO15N FZ013N 322 60 € 210,80 € 185,60 €
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univers Z
Sonderturen

Sondertiren fur Schranke IP31/44/54
- aus Stahlblech
- Farbe RAL 9010 (reinweiB)

Bestellhinweis fiir Sondertiiren (schmale Durchgénge):

Tauschen Sie die im Schrank eingebauten Standardtiren
gegen die aufgeflhrten Tiren aus.

Bestellen Sie bitte wie folgt:
z. B. fur Schrank ZB25S

+ 2 x Sondertir FZ191N

+ 2 x Turen FZ015N

+ 1 x Tur FZ013N

Bitte beachten: Die im Schrank ZB33/43/53S eingebaute Standardtir

FZ015N/023N/028N/033N kann benutzt werden.

Die angegebenen MaBe in der Artikelbezeichnung der Turen
beziehen sich auf das Schrankgehause.
Die TurmaBe sind im E-Katalog und in der TurlUbersicht zu finden.

Sondertiiren rechts, fiir Schrinke IP44

Werkstoff:
Farbe:

Eigenschaften:

- fUr schmale Durchgénge

- Breite 248 mm

- mit Stangenverschluss und Klappgriff

- Die angegebenen MaBe in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehause

Stahlblech
reinwei3 RAL 9010

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. FZ192N
Tur,univers,rechts,f.Schr. 950x300mm 1 H106 307,40 €/St FZ191N
Tur,univers,rechts,f.Schr.1100x300mm 1 H106 316,90 €/St FZ192N
Tur,univers,rechts,f.Schr. 1250x300mm 1 H106 316,30 €/St FZ193N
Tur,univers,rechts,f.Schr. 1400x300mm 1 H106 322,60 €/St FZ194N

Sondertiiren rechts, fiir Schranke IP54

Werkstoff: Stahlblech

Farbe: reinweil3 RAL 9010

Eigenschaften: ‘1'\

- fir schmale Durchgange

- Breite 248 mm

- mit Dreipunkt-Stangenverschluss und Knebelgriff

- Die angegebenen MaB3e in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehause |
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. FZ192w
Tur,univers,rechts,f.Schr. 950x300mm 1 H106 307,40 €/St FZ191W
Tur,univers,rechts,f.Schr. 1100x300mm 1 H106 316,90 €/St FZ192W
Tur,univers,rechts,f.Schr. 1250x300mm 1 H106 316,30 €/St FZ193W
Tur,univers,rechts,f.Schr. 1400x300mm 1 H106 322,60 €/St FZ194W

Klarsichttiiren

Werkstoff: Stahlblech

Farbe: reinwei3 RAL 9010

Eigenschaften: \‘

- 2-feldig

- mit Stangenverschluss und Klappgriff

- FZ164N: 2 Turen (rechts + links)

- Die angegebenen MaBe in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehause

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. FZ102N
TUr, univers, rechts, transp. 500x550mm 1 H106 230,30 €/St FZ107N

Tur, univers re, transp. Schrank 800x300 1 H144 297,00 €/St FZ142N

TUr, univers, rechts, transp. 800x550mm 1 H106 305,10 €/St FZ106N

Tur, univers re, transp. Schrank 950x300 1 H144 287,40 €/St FZ145N

Tur, univers, rechts, transp. 950x550mm 1 H106 344,80 €/St FZ110N

TUr, univers re, transp.Schrank 1100x300 1 H144 397,40 €/St FZ148N

Tur, univers,rechts, transp. 1100x550mm 1 H106 346,10 €/St FZ102N
Taren,univers,rechts u.links,1100x1050mm 1 H106 670,40 €/Set FZ164N

Tdr, univers re, transp.Schrank 1250x300 1 H144 369,10 €/St FZ153N

Tur,univers, rechts, transp. 1250x550mm 1 H106 362,80 €/St FZ101N

Tur,univers, rechts, transp. 1400x550mm 1 H106 371,60 €/St FZ103N
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Sondertiren :hager
Sondertiiren rechts, Stahlblech geschlitzt
Werkstoff: Stahlblech
Farbe: reinwei3 RAL 9010
Eigenschaften:
- Tiren aus Stahlblech mit Liftungsschlitzen
- fir Multimediaanwendungen in Schranken IP44
- Schutzart des Schrankes reduziert sich mit Sonderttr auf IP31
- mit Stangenverschluss und Klappgriff
- Die angegebenen MaBe in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehéduse
FZ022NV1
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Tur,univers,rechts,geschlitzt 800x300mm 1 H106 152,20 €/St FZOO9NV1
Tur,univers,rechts,geschlitzt 800x550mm 1 H106 222,60 €/St FZ010NV1
Tur,univers,rechts,geschlitzt 950x300mm 1 H106 166,60 €/St FZO13NV1
Tur,univers,rechts,geschlitzt 950x550mm 1 H106 232,10 €/St FZ014NV1
Tur,univers,rechts,geschlitzt 1100x300mm 1 H106 180,10 €/St FZ021NV1
Tur,univers,rechts,geschlitzt 1100x550mm 1 H106 241,30 €/St FZ022NV1
Tur,univers,rechts,geschlitzt 1250x300mm 1 H106 201,10 €/St FZ026NV1
Tur,univers,rechts,geschlitzt 1250x550mm 1 H106 259,60 €/St FZ027NV1
Tur,univers,rechts,geschlitzt 1400x300mm 1 H106 214,80 €/St FZ0O31NV1
Tur,univers,rechts,geschlitzt 1400x550mm 1 H106 274,70 €/St FZ032NV1
Sondertiiren rechts, mit Kunststoffeinsatz geschlitzt
Werkstoff: Kunststoff/Metall
Farbe: reinwei3 RAL 9010, wei3
1 Eigenschaften:
- Turen mit geschlitztem Kunststoffeinsatz
- fir Multimediaanwendungen in Schranken |P44
- verbessert das WLan-Signal aus dem Geh3use heraus
- Schutzart des Schrankes reduziert sich mit Sondertlr auf IP31
- mit Stangenverschluss und Klappgriff
- Die angegebenen MaBe in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehéause
FZ022NM
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Tur,univers,rechts,Media, 800x300mm 1 H144 239,40 €/St FZOO9NM
Tur,univers,rechts,Media, 800x550mm 1 H144 279,40 €/St FZ0O10NM
Tur,univers,rechts,Media, 950x300mm 1 H144 265,20 €/St FZ013NM
Tur,univers,rechts,Media, 950x550mm 1 H144 296,60 €/St FZ014NM
Tdr,univers,rechts,Media, 1100x300mm 1 H144 323,20 €/St FZ021NM
Tur,univers,rechts,Media, 1100x550mm 1 H144 354,40 €/St FZ022NM
Tlr,univers,rechts,Media, 1250x300mm 1 H144 355,60 €/St FZ026NM
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. hager Ersatztiiren

- Die angegebenen MaBe in der Artikelbezeichnung der Turen - Die TurmaBe sind im E-Katalog und in der Turlbersicht zu finden.
beziehen sich auf das Schrankgehause.

Ersatztiiren links fiir Schranke 1P44/54

Werkstoff: Stahlblech
Farbe: reinwei3 RAL 9010
Eigenschaften:

- ohne Verschluss

- Die angegebenen MaBe in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehause

Bezeichnung Schutzart VPE PrGr Preis Best.Nr.
Tar,univers,links,f.Schrank 500x800mm P54 1 H106 137,50 €/St FZ003N
Tr,univers,links,f.Schrank 500x1050mm P54 1 H106 205,00 €/St FZ004N
Tr,univers,links,f.Schrank 500x1300mm P54 1 H106 271,60 €/St FZ017N
Tur,univers,links,f.Schrank 800x800mm IP54 1 H106 152,90 €/5t FZ011N FZ024N
Tar,univers, links,f.Schrank 800x1050mm P54 1 H106 210,80 €/St FZ012N
Tar,universlinks,f.Schrank 800x1300mm P54 1 H106 273,50 €/St FZ019N
Tar,univers, links,f.Schrank 950x800mm P54 1 H106 161,10 €/St FZ015N
Tdr,univers, links,f.Schrank 950x1050mm P54 1 H106 219,80 €/St FZ016N
Tar,univers,links,f.Schrank 950x1300mm P54 1 H106 278,90 €/St FZ020N
Tar,univers,links,f.Schrank 1100x800mm P54 1 H106 137,50 €/St FZ023N
Tar,univers, links,f.Schrank 1100x1050mm P54 1 H106 248,30 €/St FZ024N
Tdr,univers,links,f.Schrank 1100x1300mm P54 1 H106 325,40 €/St FZ025N
Tdr,univers, links,f.Schrank 1250x800mm P54 1 H106 179,70 €/St FZ028N
Tar,univers,links,f.Schrank 1250x1050mm P54 1 H106 248,30 €/St FZ029N
Tar,univers,links,f.Schrank 1250x1300mm P54 1 H106 341,50 €/St FZ030N
Tdr,univers, links,f.Schrank 1400x800mm P54 1 H106 210,80 €/St FZ033N
Tdr,univers,links,f.Schrank 1400x1050mm P54 1 H106 286,10 €/St FZ034N
Tar,univers,links,f.Schrank 1400x1300mm P54 1 H106 384,30 €/St FZ035N

Ersatztiiren rechts fiir Schrianke 1P44

Werkstoff: Stahlblech
Farbe: reinweil3 RAL 9010
Eigenschaften:

- mit Stangenverschluss und Klappgriff

- Die angegebenen MaBe in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehause

Bezeichnung Schutzart VPE PrGr Preis Best.Nr.
Tdr,univers,rechts,f.Schrank 500x300mm P44 1 H106 112,40 €/St FZ0O01N
Tr,univers,rechts,f.Schrank 500x550mm P44 1 H106 174,50 €/St FZ002N
Tur,univers,rechts,f.Schrank 800x300mm P44 1 H106 133,30 €/St FZ009N
Tur,univers,rechts,f.Schrank 800x550mm P44 1 H106 193,70 €/5t FZO10N FZ022N
Tar,univers,rechts,f.Schrank 950x300mm P44 1 H106 141,80 €/5t FZ013N
Tdr,univers,rechts,f.Schrank 950x550mm P44 1 H106 197,70 €/St FZ014N
Tr,univers,rechts,f.Schrank 1100x300mm P44 1 H106 155,60 €/St FZ021N
Tdr,univers,rechts,f.Schrank 1100x550mm P44 1 H106 203,40 €/St FZ022N
Tar,univers,rechts,f.Schrank 1250x300mm P44 1 H106 170,70 €/St FZ026N
Tdr,univers,rechts,f.Schrank 1250x550mm P44 1 H106 223,90 €/St FZ027N
Tdr,univers,rechts,f.Schrank 1400x300mm P44 1 H106 185,60 €/St FZ031N
Tdr,univers,rechts,f.Schrank 1400x550mm P44 1 H106 233,80 €/St FZ032N

Ersatztiiren rechts fiir Schranke IP54

Werkstoff: Stahlblech
Farbe: reinweil3 RAL 9010
Eigenschaften:

- mit Dreipunkt- Stangenverschluss und Knebelgriff

- Die angegebenen MaBe in der Artikelbezeichnung beziehen sich auf das Gehéause

Bezeichnung Schutzart VPE PrGr Preis Best.Nr.
Tur,univers,rechts,f.Schrank 500x300mm P54 1 H106 153,60 €/St FZ001W
Tdr,univers,rechts,f.Schrank 500x550mm P54 1 H106 183,30 €/St FZ002W
Tdr,univers,rechts,f.Schrank 800x300mm P54 1 H106 139,60 €/St FZ0osw
Tr,univers,rechts,f.Schrank 800x550mm P54 1 H106 203,90 €/St FZo10wW FZ022W
Tr,univers,rechts,f.Schrank 950x300mm P54 1 H106 148,80 €/St FZ013W
Tur,univers,rechts,f.Schrank 950x550mm P54 1 H106 207,50 €/St FZ014W
Tur,univers,rechts,f.Schrank 1100x300mm IP54 1 H106 164,20 €/St FZ021W
Tur,univers,rechts,f.Schrank 1100x550mm P54 1 H106 213,90 €/St FzZo22w
Tdr,univers,rechts,f.Schrank 1250x300mm P54 1 H106 178,40 €/St FZ026W
Tdr,univers,rechts,f.Schrank 1250x550mm P54 1 H106 234,90 €/St FZ027W
Tdr,univers,rechts,f.Schrank 1400x300mm P54 1 H106 194,70 €/St FZ031W
Tr,univers,rechts,f.Schrank 1400x550mm P54 1 H106 245,30 €/St FZ032W
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SchlieBungen :hager

Tiirschild fir Zahlerschrank IP44

\ — Farbe: weil3

: ) Eigenschaften:
A o ”x - Klappgriff mit Vorreiber
o -
o Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Turschild mit Klappgriff, univers 1 H106 10,50 €/St FZ598N
FZ598N
Tiirschloss fiir Zahlerschrank 1P44
L 2 Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
K SchlieBung,univers,Zylinder,Nr.1242E 1 H106 23,60 €/St FZ597N
FZ597N Ersatzschlissel,univers,f.FZ597N 1 HO17 13,50 €/St FZ596
SchlieBung,univers,Zylinder,Nr.405 1 H106 23,70 €/St FZ452N
ErsatzschlUssel,univers,f. FZ452N 1 H106 10,40 €/St FzZ454
SchlieBung,univers,Zylinder,Nr.455 1 H106 23,70 €/St FZ453N
Ersatzschlissel,univers,f.SchlieB.FZ453N 1 H106 10,50 €/St FZ456
SchlieBung,univers,Zylinder,Nr.E012 1 H106 40,40 €/St FZ455N
Ersatzschlissel,univers,f.Schlie.FZ455N 1 HO17 5,30 €/St FZ457
SchlieBung,univers,Doppelbart,3mm, IP44 1 H106 22,10 €/St FZ449N
SchlieBung,univers,DreikantverschluB,7mm 1 H106 22,10 €/St FZ450N
SchlieBung,univers,VierkantverschluB,7mm 1 H106 22,10 €/St FZ451N
Plombierdeckel mit SchlieBung fiir Zahlerschrank 1P44
il
y - ,
M o Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
% . SchlieBung,univers,Vierk.,Plombierd.,8mm 1 H106 31,70 €/St FZ821N
‘ S =~ SchlieBung,univers,Vierk.,Plombierd.,7mm 1 H106 31,70 €/St FZ822N
Y
R A - SchlieBung,univers,Schlitz,m.Plombierd. 1 H106 21,40 €/St FZ823N
Fz824N SchlieBung,univers,mit Plombierd., 1242E 1 H106 52,70 €/St FZ824N
Plombierdeckel fiir Zdhlerschrank 1P44/54
Be
Eigenschaften:
= - zum nachtraglichen Einbau
( Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Plombierklappe,univers,f. Turen IP44/54 1 H106 18,10 €/St FZ226
Fz226
Knebelgriffe fiir Zdhlerschrank 1P44/54
Eigenschaften:
- FZ531N abschlieBbar, SchlieBhummer 1333
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
SchlieBung,univers,Knebelgriff 1 H106 67,60 €/St FZ530N
SchlieBung,univers,Knebelgriff 1 H106 117,00 €/St FZ531N
FZ531N
Klinkengriffe fiir Zahlerschrank 1P44/54
Eigenschaften:
- FZ533N abschlieBbar, SchlieBnummer 1333
[ \ Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
SchlieBung,univers,Klinkengriff 1 H106 98,80 €/St FZ532N
SchlieBung,univers,Klinkengriff 1 H106 145,70 €/St FZ533N
FZ533N
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:hager SchlieBungen

Schwenkhebelgriff fiir Zdhlerschrank 1P44/54 o
—

Eigenschaften:

- FZ53xN: fur Profilhalbzylinder 40 mm

- FZ518N: mit Profilhalbzylinder 40 mm, SchlieBnummer 455 £f

- Bei Einsatz eines Blendrahmens kann kein Schwenkhebelgriff verwendet werden

- Bei Verwendung von einem Schwenkhebel missen die Schubstangen ausgetauscht werden. (FZ835N-FZ839N)

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Schwenkhebelgriff,univers,mit Zylinder 1 H106 84,20 €/St FZ518N

Schwenkhebel,univers,f.IP44/54 1 H106 89,70 €/St FZ534N FZ518N

Schwenkhebel,univers,f.IP44/54,plomb. 1 H106 101,30 €/St FZ535N

Schubstangen fiir Zahlerschrank 1P44/54, asymmetrisch

Eigenschaften:
- zum Einbau von SchlieBungen fur z.B. Schwenkhebelgriff
- Verwendung mit Blendrahmen nicht mdglich

FZ835N
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Schubstangen,univers,f.IP54 800mm 1 H106 87,90 €/St FZ835N
Schubstangen,univers,f.IP54 950mm 1 H106 88,30 €/St FZ836N
Schubstangen,univers,f.IP54 1100mm 1 H106 88,90 €/St FZ837N
Schubstangen,univers,f.IP54 1250mm 1 H106 89,60 €/St FZ838N
Schubstangen,univers,f.IP54 1400mm 1 H106 90,20 €/St FZ839N
Schubstangen Standard fiir Zahlerschrank 1P44/54, symmetrisch (Ersatzteil)
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Schubstangen,univers,800mm,f. IP44/54 1 H106 96,00 €/St FZ982
Schubstangen,univers,950mm,f. IP44/54 1 H106 97,70 €/St FZ983
Schubstangen,univers,1100mm,f. IP44/54 1 H106 99,80 €/St FZ984
Schubstangen,univers,1250mm,f. IP44/54 1 H106 102,20 €/St FZ985
Schubstangen,univers,1400mm,f. IP44/54 1 H106 104,10 €/St FZ986 )

FZ982
Ersatzdorn fiir SchrankschlieBungen 1P54 O
Eigenschaften: ( y
- als Ersatz fur Knebelgriff ’9
- FZ504N: SchlieBnummer 1333 3 y
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. FZ503N
SchlieBung,univers,Doppelbart,3mm 1 H106 10,10 €/St FZ501N
SchlieBung,univers,Dreikant,7mm 1 H106 10,10 €/St FZ502N
SchlieBung,univers,Vierkant,7mm 1 H106 10,10 €/St FZ503N
SchlieBung,univers,Vierkant,8mm 1 H106 10,10 €/St FZ529N
SchlieBung,univers,Vierkant,8mm,Schlitz 1 H106 19,90 €/St FZ529W
SchlieBung,univers Zylinder Nr.1333 1 H106 58,50 €/St FZ504N
Adapter,univers,f. Vierkant,8mm,IP54 1 H106 5,90 €/St FZ529A

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023 155



univers Z
Schrankverbindungssétze :hager

Verbindungssatz Schrank/Schrank fiir eHZ, inklusive WAN-Verbindung

Nennstrom: 250 A
Polanzahl: 5P

- fUr univers Z Schréanke

- Verbinder flexibel, zum Verbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schranken

- fur die elektrische, mechanische und Datentechnische Verbindung zwischen 2 Z&hlerschrénken

- geeignet fur den Einsatz bei eHZ bestehend aus: 1x ZM158 inkl. Tunnelschieber NAR, 1xTunnelschieber RfZ (FZ366N) und
1x Tunnelschieber AAR (FZ365N), sowie 2x RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP) und 1x Patchleitung 400 mm (ZZ45WANO040)

ZMOTMS Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Verbindungssatz,universZ,eHZ,Schra/Schra 1 HO17 208,00 €/St ZMO01MS
Verbindungssatz Schrank/Schrank fiir 3-Punk, inklusive WAN-Verbindung

|
Nennstrom: 250 A
Polanzahl: 5P
- fUr univers Z Schrénke
- Verbinder flexibel, zum Verbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schranken
e GGG - fir die elektrische, mechanische und Datentechnische Verbindung zwischen 2 Zéhlerschréanken
- geeignet fur den Einsatz bei 3-Punkt bestehend aus: 1x ZM15S inkl. Tunnelschieber NAR, 1x Tunnelschieber AAR (FZ365N),
J T | sowie 2x RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP) und 1x Patchleitung 1.500 mm (ZZ45WAN150)

ZMO2MS Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Verbindungssatz,universZ,3P,Schra/Schra 1 HO17 209,90 €/St ZMO02MS

Fz737B

Verbindungssatz fiir 2 Schrianke nebeneinander

Eigenschaften:

- fUr alle Schrankbreiten univers Z (ZB...)

- flr 2 Schranke 1P44/54 nebeneinander

- mechanische Schrankverbindung

- zum isolierten Durchfihren von Leitungen und Sammelschienen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Verbinder,univers,horizontal,f. IP44/54 1 H106 47,80 €/St FZ737B

Tunnelschieber fiir Kabelanschlusskasten U84XX (Ersatzteil)

Eigenschaften:
- zum isolierten Durchfihren von Leitungen und Sammelschienen

F7365N Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Tunnelschieber,univers,|P44/54 1 H106 14,90 €/St FZ365N
Tunnelschieber, RfZ, horizontal, Schrank 1P44/54
L ¥ Eigenschaften:
- zum isolierten Durchfiihren von Leitungen
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
FZ366N Tunnelschieber,universZ, RiZ, IP44/54 1 Hi06 9,00 €/St FZ366N

Adapterflansch mit Kantenschutz

Eigenschaften:
- zur Verbindung von Schrank univers alt (ZP...) zu univers neu (ZB...) mit unterschiedlicher Sammelschienendurchfihrung

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
FZ380 Adapterfl.,universZ,f.ZB-ZP-Schrankver 1 HO17 70,20 €/St FZ380
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Schrankverbindungssatze

Schrank-Sammelschienenverbinder, flexibel

Eigenschaften:
- fUr Schrénke P44, IP54 und Anschlusssockel

- Verbinder flexibel, zum Verbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schranken if’fj
- ZM35S: Zum Verbinden von univers Z mit univers N iﬁj
 Topm—
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. Eij
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,12x5mm 1 HO17 85,50 €/St ZM15S8 ﬂ
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,12x10mm 1 HO17 141,40 €/St ZM25S
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,12x10mm 1 HO17 146,00 €/St ZM35S ZM15S
Sammelschienen-Eckverbinder fiir ZB...Schrinke, SKII
Eigenschaften:
- zum Verbinden der Sammelschienen zwischen zwei Zéhlerschrénken bei Montage Uber Eck
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
S-Schienen-Eckverb. universZ,5pol,35mm? 1 HO17 750,90 €/St ZM75S
S-Schienen-Eckverb. universZ,5pol,70mm? 1 HO17 848,30 €/St ZM85S
Eckverbinder, AAR, Schrank/Schrank
Eigenschaften: ‘ W u!
- geeignet flr IP44 Zahlerschranke
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. {
Eckverbinder,universZ AAR 1 HO17 87,30 €/St ZMO1AAR o !
. /
ZMO1AAR
Eckverbinder, RfZ, Schrank/Schrank
Eigenschaften: i ” |
- geeignet nur fUr IP44 Zahlerschranke mit einer Bauhdhe von 1.100 mm und fir BKE-I/eHZ-Zahlerplatze -l
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. ZMO1RFZ
Eckverbinder,universZ,RfZ 1 HO17 55,10 €/St ZMO1RFZ
Verbindungssitze fiir 2 Schrénke libereinander - 00
Eigenschaften: e
- fir Schrénke 1P44/54 bereinander e 0ooo
- fUr Schrank auf Anschlusssockel IP44/54 e ff } ‘
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. i = Qe
Verbinder,univers,vertikal, 1feld 1 H106 25,60 €/St FzZ441B
Verbinder,univers,vertikal,2feld 1 H106 38,00 €/St FZ442B l
Verbinder,univers,vertikal,3feld 1 H106 58,50 €/St FZ443B
Verbinder,univers,vertikal,4feld 1 H106 78,80 €/St FZ444B
Verbinder,univers,vertikal 5feld 1 H106 106,60 €/5t FZ445B FzamB
Verbindungssatz fiir Schranke auf Sockelleiste EE 0
Eigenschaften:
- flr alle Schrankbreiten IP44/54 auf Sockelleiste 100/200 mm (in Sockelleiste enthalten) -~ %% s.
L
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. g™
Verbinder,univers,auf Sockel,f. IP44/54 1 H106 18,00 €/St FZ738
FZ738
Verbindungssatz fiir 2 Sockelleisten {ibereinander E
Eigenschaften: E E <
- fUr alle Breiten [ )
- 2 Sockelleisten 100/200 mm Ubereinander o oe e
-
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Verbindungssatz,univers,f.Sockel 1 H106 7,40 €/St FZ714 Fz714
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Mauerpratzen

2 Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Befestigungslaschen,univers,f. UP,4St 1 H106 47,40 €/Set FZ900
FZ900
Einzel-Aufhangeschiene
Lénge: 2100 mm
Eigenschaften:
- zur einfachen Aufputz-Schrank-Montage
FZ890N - mit 4 Einhangelaschen
- leichte Aneinanderreihung
- ideal bei bestlickten Schrénken
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Aufhéngeschiene,univers,2m,f. Schr. IP44 1 H106 129,70 €/St FZ890N
Einhdngelasche
Eigenschaften:
- 1 Satz = 4 Stlck
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
FZ799N Einhéangelasche f. Aufhangeschiene FZ890N 1 H106 50,60 €/Set FZ799N
g Aufhéangelasche
E ? Eigenschaften:
a - - als AP- und UP-Montagehilfe
@ - 1 Satz = 4 Stlick
FZ803B Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Befestigungslaschen,univers,f. P44 1 H106 17,30 €/Set FZ803B
- Tirscharnier (Ersatzteil)
L & %
i d 7
A Eigenschaften:
AR Z - FZ745S/746S fur Schrénke univers (aktuelles System)
£ ') o - Satz = 2 Stlck
) Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
FZ745S TUrscharnier,univers,rechts,|P44/54 1 H106 12,00 €/Set FZ745S
Turscharnier,univers,links,IP44/54 1 H106 12,00 €/Set FZ746S
Tirstangenhalter (Ersatzteil)
Eigenschaften:
- FUr Schrénke IP44
FZ7455H Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Turstangenhalter,univers,f. IP44 1 H106 9,20 €/St FZ745SH
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Leitungseinfiihrungsflansch fiir nicht plombierten Bereich

Eigenschaften:

- fur Leitungseinflhrungen von oben und unten
- zum Durchstecken von Leitungen

- flr Schranke IP44/54

- verschiedene Durchmesser im Technikteil des Katalogkapitels zu finden

Bezeichnung
LEF,univers,nicht plomb.

VPE PrGr

1

H106

Preis
29,30 €/St

Best.Nr.
FZ426

Leitungseinfiihrungsflansch fiir plombierten Bereich

Eigenschaften:

- fur Leitungseinflhrungen von oben und unten

- zum Ausschneiden flr jeweils passenden Querschnitt
- fUr Schranke 1P44/54

- verschiedene Durchmesser im Technikteil des Katalogkapitels zu finden

Bezeichnung
LEF,univers,plomb.Bereich

VPE PrGr

1

H106

Preis
29,20 €/St

Best.Nr.
FzZ425

Seitliche Verschlussplatte

Eigenschaften:
- mit 3 x M50-Vorpréagung
- RAL 9010 (reinweiB)

Bezeichnung
LEF,univers,links,seitlich,IP44/54
LEF,univers,rechts,seitlich,IP44/54

VPE PrGr

1
1

H106
H106

Preis
50,00 €/St
50,00 €/St

Fz427R
Best.Nr.
FZ427L

FZ427R

Verschlussstopfen

Eigenschaften:
- zum VerschlieBen gedffneter Leitungseinfihrungen (oben)
- 1 Satz sortiert nach GroBen

Bezeichnung
VerschluBstopfen,univers,Reparaturset

VPE PrGr

1

H106

Preis
13,70 €/St

Best.Nr. Fz401

FZ401

Flanschplatte

Eigenschaften:
- fur rckseitige Kabeleinfihrung

- verschiedene Durchmesser im Technikteil des Katalogkapitels zu finden

Bezeichnung
LEF univers,IP44/IP54

VPE PrGr

1

H106

Preis
29,30 €/St

&

Best.Nr.
FZ428

Fz428
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Steckdosenflansch, Schuko-Steckdose und Verschlussplatte

- flr den Einsatz an der AAR-Schrankoffnung

- CEE-Steckdosen durfen nicht am Multimediafeld eingebaut werden!

- CEE-Steckdosen sind im Verteilerfeld abzusichern, nicht im AAR

- bei Anschluss der SCHUKO®-Kompaktsteckdosen im AAR ist die Anzahl der Verbraucherstromkreise zu beachten

- bestehend aus: 1x Steckdosenflansch rechts, 1x Steckdosenflansch links und 1x SCHUKO®-Kompaktsteckdose
Berker Integro mit Klappdeckel

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Steckdosenflansch,universZ,Schuko 1 HO17 54,00 €/St ZY01SD
ZY01SD
- Steckdosenflansch, CEE-Steckdose und Verschlussplatte
-
D - fUr den Einsatz an der AAR-Schrankdéffnung
- CEE-Steckdosen durfen nicht am Multimediafeld eingebaut werden!
- CEE-Steckdosen sind im Verteilerfeld abzusichern, nicht im AAR
- bei Anschluss der SCHUKO®-Kompaktsteckdosen im AAR ist die Anzahl der Verbraucherstromkreise zu beachten
- ZY16CEE bestehend aus: 1x Steckdosenflansch rechts/links und 1x 16 A CEE Steckdose
- ZY32CEE bestehend aus: 1x Steckdosenflansch rechts/links und 1x 32 A CEE Steckdose
e v
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZY16CEE )
Steckdosenflansch,universZ,16A CEE 1 HO17 89,80 €/St ZY16CEE
Steckdosenflansch,universZ,32A CEE 1 HO17 109,00 €/St ZY32CEE
. Bestiickungspaket, Schuko-Steckdose, fiir Steckdosenflansch
e ‘
) - flr den Einsatz an der AAR-Schrankédffnung
- CEE-Steckdosen durfen nicht am Multimediafeld eingebaut werden!
- CEE-Steckdosen sind im Verteilerfeld abzusichern, nicht im AAR
> - bei Anschluss der SCHUKO®-Kompaktsteckdosen im AAR ist die Anzahl der Verbraucherstromkreise zu beachten
- - Einzelsteckdose zur Erweiterung der ZY01SD, ZY16CEE und ZY32CEE
N
—— S Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Besttickungspaket,univ.Z,Steckd.-Flansch 1 HO17 28,20 €/St ZY02SD
ZY02SD
Plantasche DIN A4 zum Einkleben
Werkstoff: Kunststoff
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Plantasche,Klarsicht,DIN A4 10 H106 4,25 €/St FZ794
shager
FZ794
Plantasche DIN A4 zum Einschrauben
Werkstoff: Stahl
Eigenschaften:
- nur fUr Tdren ab 550 mm Breite
- mit Befestigungsschrauben fur Turmontage
Fz707
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Plantasche,Stahlblech,DIN A4 1 H106 33,90 €/St FZ707
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Zubehor, Zahlerschranke

Beschriftungsbogen DIN A4

Eigenschaften:

- DIN A4 Bbgen

- 1 Satz = 10 Stuck

- RAL 9010 (reinweiB)

Bezeichnung VPE PrGr

Beschriftungsbdgen,Stromkreistab., 10St. 1 HO17
Beschriftungsbdgen,Installationsnr.,10St 1 HO17
Beschriftungsbdgen,Nummerier.1-108,10St. 1 HO17

Preis
10,00 €/St
8,40 €/St
10,00 €/St

Best.Nr.
ZZ90A
ZZ90B
2Z90C

ZZ90A

Lackstift/-dose

Eigenschaften:
- zum Ausbessern von Lackschaden
- Farbe RAL 9010 (reinweiB3)

Bezeichnung VPE PrGr
Lackstift,9ml,Farbe RAL 9010 1 H106
Lack-Sprihdose, 150ml,Farbe RAL 9010 1 H106

Preis
16,00 €/St
41,00 €/St

Best.Nr.
FZ791N
FZ792N

2008 Tvl
LALSHONT

FZ791N

Wasserwaage

Eigenschaften:
- mit MaBbohrungen fir Baureihe univers Z (ZB...)
-Lé&nge: 1m

Bezeichnung VPE PrGr
Wasserwaage 1 H106

Preis
68,00 €/St

Best.Nr.
ZZ910

77910

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023

161



univers Z
Anschlussschrénke :hager

Der Hausanschlussschrank ist vorgesehen zum Einbau der verschiedensten Sie montieren zuerst die Montageplatte mit dem Hausanschlusskasten
handelstiblichen Hausanschlusskasten (nach DIN 43 627) auf einer 3 mm auf die Wand. Nach dem AnschlieBen der Leitungen stiilpen Sie den
Montageplatte. Schrankrahmen auf die Montageplatte.

Den Schrank gibt es in Aufputz- und Unterputzausfiihrung.

Die Aufputzausfiihrungen sind als Stllpschrénke konzipiert. VNB-Riicksprache ist erforderlich.

Hausanschlussschrank zum Aufstiilpen, Hohe 650 mm

] Eigenschaften:
{ - zum Einbau des Hausanschlusskastens nach DIN 43 627
- GroBe KHOOA auf 3 mm Montageplatte

J Hohe Breite Tiefe VPE PrGr Preis Best.Nr.
v 650 mm 300 mm 205 mm 1 HO16 389,00 €/St ZB80OF
ZB80OF
== Hausanschlussschrank Unterputz
Eigenschaften:
| - mit Blendrahmen
My - zum Einbau des Hausanschlusskastens nach DIN 43 627
- GroBe KHOOA auf 3 mm Montageplatte
== Héhe Breite Tiefe VPE PrGr Preis Best.Nr.
P8OU 650 mm 400 mm 150 mm 1 HO16 451,60 €/St P80U
Blendrahmen fiir Hausanschlussschrank (Ersatzteil)
Hohe installiertes Produkt: 690 mm
Breite installiertes Produkt: 445 mm
1 Tiefe installiertes Produkt: 100 mm
I
Eigenschaften:
{11 - fir Hausanschlussschrank P80U
-
PaoUT Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Blendrahmen,universZ,mit Tur,f.P80U 1 HO17 308,10 €/St P8OUT
o Anschlussschrank
=
il | i ) Hoéhe installiertes Produkt: 500 mm
L » Breite installiertes Produkt: 300 mm
i Tiefe installiertes Produkt: 205 mm
; Farbe: reinweiB RAL 9010
- - & B
PEAN= K N Eigenschaften:
\\\ e - zur seitlichen Montage an Schrénken
L - - zum Einbau von Sammelschienen flr die Einspeisung
e - ZB011C/D inklusive Sammelschienen 5-polig, Abdeckung fir Sammelschienen und Sammelschienenverbinder
7B011D - ZB011D inkl. Kombiableiter
- ZB011C/D firr die Einspeisung bis 35mm? von unten geeignet
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Anschlussschrank,universZ,seitl.,f.SaS 1 HO17 703,60 €/St ZB011B
Anschlussschrank,univ.Z,seitlich fir SPD 1 HO16 587,90 €/St ZB011C
Anschlussschrank,univ.Z,seitl. mit SPD 1 HO16 1.134,80 €/St ZB011D
- — Steigleitungsschrank
Farbe: reinwei3 RAL 9010
Eigenschaften:
- aus Stahlblech mit geteilten Flanschen oben und unten
- mit 40 mm SaS-System (12x5) unten und Kabelabfangschiene oben
| Hohe Breite Tiefe Schutzart VPE PrGr Preis Best.Nr.
u - 950 mm 300 mm 205 mm P44 1 HO10 852,00 €/St ZB21SD
ZB21SD
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Kabelanschlusskasten und Zubehor

zur Montage seitlich oder unter einem Zahlerschrank, Schutzklasse Il

Kabelanschlusskasten, Einspeisung seitlich

Eigenschaften:
Anschlusskasten leer inkl.:

- 1 x Kabelabfangschelle

-1 x Tlle M60 = 30 - 45 mm
- 2 x Flachflansch

- 1 x Tunnelschieber

- 1 x Buckelflansch

Bezeichnung
Kabelanschl.k.,univers,324x307x149mm

VPE PrGr
1 HO16

Preis
180,60 €/St

Best.Nr.
us4Ls

A

| |
—— &

Us4Ls

Kabelanschlusskasten, Einspeisung unten

Eigenschaften:
Anschlusskasten leer inkl.:

- 1 x Kabelabfangschelle

-1 x Tulle M0 = 30 - 45 mm
- 2 x Flachflansch

- 1 x Kragenflansch

- 1 x Buckelflansch

Bezeichnung
Kabelanschl.k.,univers,324x307x149mm

VPE PrGr
1 HO16

Preis
156,20 €/St

Best.Nr.
us4Lu

Kabelanschlusskasten fiir 40 mm Sammelschienen, Einspeisung seitlich

Eigenschaften:

- Anschlusskasten leer inkl.:

-1 x Tulle M60 = 30 - 45 mm

- 2 x Flachflansch

-1 x Tunnelschieber

- 1 x Buckelflansch

- 2 x Sammelschienentrager 40 mm, montiert

- UB4S4N mit erhoht positioniertem Sammelschienentréger (SaS-Niveau von univers N)

- Bei Einsatz einer Kabelabfangschelle FZ360 bitte den Erweiterungskasten U84LE mitbestellen.

- Sammelschienen bitte separat bestellen

Bezeichnung
Kabelanschl.k.,univers,324x307x149mm
Kabelanschl.k.,univers,324x307x149mm

VPE PrGr
1 HO16
1 HO16

Preis
243,10 €/St
252,60 €/St

Best.Nr.
us4s4
U84S4N

Erweiterungskasten

Eigenschaften:

- Kasten leer inkl.:

- 2 x Flachflansch

- 1 x Verbindungsflanschset

- Kabelabfangschelle FZ360 bei Bedarf bitte separat bestellen

Bezeichnung
Kabelanschl.k.,univers,324x307x149mm

VPE PrGr
1 HO16

Preis
178,50 €/St

Best.Nr.
USB4LE
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Anschlusssitze fiir Einspeisung unten, 5-polig, mit 50 mm? Verdrahtungsquerschnitt

Eigenschaften:

- Einsatz in Verbindung mit Kabelanschlusskasten unten (U84LU)

- Anschlussklemme 5-polig fur Einspeisung, Klemmbereich 35-95 mm?

- Verdrahtungsquerschnitt: 50 mm?, 5-polig

ZM15US - fir Sammelschienen 12 x 5 mm (40 mm Abstand) im universZ System

- ZM15U nicht fir den Einsatz zwischen 2 SLS geeignet, bitte in diesem Fall ZM15US verwenden.

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Anschlusssatz,univ.Z,5-p.,f.U84LU,50gmm 1 HO17 436,60 €/St ZM15U
Anschlusssatz,univ.Z,f. U84LU,bis 95gmm 1 HO17 448,20 €/St ZM15US

Anschlusssatz fiir Einspeisung unten, 5-polig, mit 70 mm?2 Verdrahtungsquerschnitt

Eigenschaften:

- Einsatz in Verbindung mit Kabelanschlusskasten unten (U84LU)

- Anschlussklemme 5-polig fur Einspeisung, Klemmbereich 35-95 mm?

- Verdrahtungsquerschnitt: 70 mm?, 5-polig

ZM25U - fir Sammelschienen 12 x 5/10 mm (40 mm Abstand) im universZ System
- Nicht fur den Einsatz zwischen zwei SLS geeignet

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
AnschluBsatz, universZ,5-polig,fir Ug4LU 1 HO17 486,60 €/St ZM25U

Anschlusssatz fiir Einspeisung seitlich auf Sammelschiene 12 x 5 mm, 5-polig

Eigenschaften:

- Einsatz in Verbindung mit Kabelanschlusskasten seitlich (U84LS)

- Anschlussklemme 5-polig fir Einspeisung, Klemmbereich 35-95 mm?
- Verbinder flexibel, 5-polig

- fir Sammelschienen 12 x 5 mm (40 mm Abstand) im universZ System

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
AnschluBsatz,universZ, 5-pol., fir Ug4LS 1 HO17 276,30 €/St ZM15W

Anschlusssatz fiir Einspeisung seitlich auf Sammelschiene 12 x 10 mm, 5-polig

Eigenschaften:

- Einsatz in Verbindung mit Kabelanschlusskasten seitlich (U84LS)

- Anschlussklemme 5-polig fir Einspeisung, Klemmbereich 35-95 mm?

- Verbinder flexibel, 5-polig

- fir Sammelschienen 12 x 10 mm (40 mm Abstand) im universZ System

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
AnschluBsatz, universZ,5-pol., fir Ug4LS 1 HO17 346,30 €/St ZM25W

Sammelschienenverbinder Schrank-Kabelanschlusskasten

Eigenschaften:

- zur Sammelschienenverbindung zwischen univers-Schrank und Kabelanschlusskasten
- ZM4...S: fir Sammelschienen 12 x 5 mm, bis 120 mm?

- ZM5...S: fir Sammelschienen 12 x 10 mm, bis 150 mm?

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,250A 1 HO17 207,10 €/St ZM45S
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,315A 1 HO17 444,30 €/St ZM55S

Anschlussklemmen fiir Kabelanschlusskasten

ofo

— Eigenschaften:

EI_GI—E‘ - zum Einbau in U84LS/LU/LE

e - mit Befestigungsschrauben

o Anschlussquerschnitt

'. Bezeichnung bei starrem Leiter VPE PrGr Preis Best.Nr.
KHo4W AnschluBkl.,universZ,35 - 95mm?, 4 polig ~ 95mm? 1 H610 141,20 €/St KH94W

AnschluBkl.,universZ,35 - 95mm?, 5 polig 95mm? 1 H610 178,00 €/St KH95W
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Kabelabfangschelle

Eigenschaften:
- bis max. 50 mm Kabeldurchmesser

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kabelabfangschelle,univers,bis 50mm 1 HO17 41,80 €/St FZ360 FZ360

Flanschplatte

Eigenschaften:
- FZ361 fur Verbindung zu IP44/54-Schrénken ZB

- FZ420 Leitungseinfiihrung, fur U84LU, Adapter zum verbinden an FR Schrank

FZ361
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Flanschplatte,univers,f.Kabelanschlussk. 1 HO17 32,40 €/St FZ361
Leitungseinfihrung,f. U84LU 1 H106 42,50 €/St FZ420

Buckelflansch

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Flanschplatte,univers,f.Kabelanschlussk. 1 HO17 39,80 €/St FZ362

\

Fz362

Kragenflansch

Eigenschaften:
- fUr Schrank IP44/54

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Flansch,univers,f. Kabelansch.kasten 1 H106 35,90 €/St FZ363N FZ363N

Verbindungsflansch

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. m -
Verbindungsfl.,univers,f.Kabelanschl.ka. 1 HO17 58,30 €/St FZ364 .__l-—'" =

Tunnelschieber

Eigenschaften:

- flr Schranke 1P44, IP54 und Anschlusssockel

- mechanische Schrankverbindungen

- zum isolierten Durchflihren von Leitungen und Sammelschienen

FZ365N

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Tunnelschieber,univers,|P44/54 1 H106 14,90 €/St FZ365N

Tiillen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
KabeleinfUhrungstille,univers,M20 1 HO17 5,30 €/St FZ366
Kabeleinfihrungstlle,univers,M25 1 HO17 5,80 €/St FZ367
KabeleinfUhrungstulle,univers,M32 1 HO17 6,50 €/St FZ368 F7366
Kabeleinfuhrungstulle,univers,M40 1 HO17 8,30 €/St FZ369
Kabeleinfuhrungstulle,univers,M50 1 HO17 9,00 €/St FZ370
Kabeleinfuhrungstille,univers,M60 1 HO17 12,70 €/St FZ371
KabeleinfUhrungstlle,univers,M80 1 HO17 17,20 €/St FZ372
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Kabelanschlusskasten und Zubehér :hager

Montageplatten

Eigenschaften:

- zum Einbau in Anschlusskasten U84LS, U84LU und U84LE
FZ373: bis 4x KR24P (240 mm?), 5-polig bis KRO5P (95 mm?))
FZ374: mit Hutschiene flr Einspeiseklemmen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Montageplatte,univers,f.Kabelanschlussk. 1 HO17 52,50 €/St FZ373
Montageplatte,univers,f.Kabelanschlussk. 1 HO17 45,80 €/St FZ374

Hutschienen

Eigenschaften:

uzo1B4 - zum Befestigen auf der Tragschiene UN...A
Bezeichnung Breite Héhe VPE PrGr Preis Best.Nr.
Hutschiene, universN, 1feldig 246 mm  15mm 1 H111 4,90 €/St UzZo1B4
Hutschiene, universZ,35x248x7,5mm,Metall 248 mm 35mm 1 HO17 5,20 €/St us42B
- Klarsichtplatte mit Elektroblitz
- —_
i. '\\
‘ N Eigenschaften:
N }? - zur Montage im Anschlusskasten als innerer BerUhrungsschutz
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
FZ375 Klarsichtplatte,univers,f.Kabelanschl.ka 1 HO17 74,10 €/St FZ375
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Kabelanschlusskasten und Zubehor

Anschlusssitze, 3KV, kurzschlussfest

Eigenschaften:

|

AAAAHA

- H24... 50 mm?
- H25... 95 mm? H245ES
- NSGAFOU
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Anschlusssatz,univ.Z,5-p.,f. SaS 12x5mm 1 H020 301,60 €/St H245ES
Anschlusssatz,univ.Z,5-p.,f. SaS 12x5mm 1 HO020 308,70 €/St H245EW
Anschlusssatz,univ.Z,5-p.,f. SaS 12x10mm 1 H020 734,10 €/St H255ES
Anschlusssatz,univ.Z,5-p.,f. SaS 12x10mm 1 HO020 748,00 €/St H255EW
Durchgangsreihenklemmen fiir Aluminiumleiter
Eigenschaften:
- nach IEC 60947-7-1, zur direkten Aufnahme von sektorformigen Alu-Leitern der Klasse 1 (a = 90°) nach

DIN VDE 0276 Teil 603
- 1-polig
- lose
- Anzugs-Drehmoment 30 Nm

Anschlussquerschnitt

Bezeichnung bei starrem Leiter VPE PrGr Preis Best.Nr.
Reihenanschlussklemme 35-150mm? 35 - 150mm? 1 H610 93,60 €/St KR15P KRO5P
Reihenanschlussklemme 25- 95mm? 25 - 95mm? 1 H610 77,10 €/St KR95P
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. . e
Zahlerfelder fir BKE-I/eHZ .hager
- Ausflihrungen unabhangig vom Netzsystem - Achtung: Seit 01.04.2019 ist die neue Anwendungsregel
- Anlagenseitiger Anschlussraum ohne Klemmen, 1 oder 2 Hutschienen VDE-AR-N 4100:2019-04 giiltig.

- Zahlertragplatte: leer, ohne Anschlusskassette (BKE-I) Informationen dazu finden Sie im HagerTipp 44.

- Anschlusskassetten KU73Sxx (BKE-I) separat bestellen

e Einbausétze fiir BKE-lI/eHZ, netzseitiger Anschlussraum fiir Sammelschienen

L = Eigenschaften:

s - zum Einbau von Sammelschienen und selektivem Hauptleitungsschutzschalter (SLS)
e ] - Sammelschienen separat bestellen (z.B. 5x ZM11C)

- Einsatz von ZU21ME, ZU43ME und ZU54ME nur nach Rucksprache mit VNB!

n I i | Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Einbausatz,eHZ,H6he 900mm, 1-feldig 1 HO16 216,90 €/St ZU21ME
' Einbausatz,eHZ,H6he 1050mm,1-feldig 1 HO16 234,70 €/St ZU32ME
ZU32ME Einbausatz,eHZ,H6he 1200mm,1-feldig 1 HO16 252,60 €/St ZU43ME
Einbausatz,eHZ,Héhe 1350mm,1-feldig 1 HO16 270,20 €/St ZU54ME
Einbausatz univers Z mit APZ, RfZ und HAN
Eigenschaften:
- APZ 450mm, RfZ 450mm, HAN 150mm
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
EBS,univers Z,1050x250mm,APZ3,RfZ3,HAN1 1 HO16 606,90 €/St ZU37APZ7
EBS,univers Z,1350x250mm,APZ3,RfZ3,HAN3 1 HO16 682,80 €/St ZUS59APZ9

ZU37APZ7
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Zum NachrUsten von eHZ Z&hlerplatzen in eHZ-Einbausatzen und Komplettfeldern.

H 2 —
eHZ-Anschlusskassetten BKE-I, 4-polig, 10mm L ,///,/:—'/f'
/ -
Eigenschaften: //
- zum Einbau im Zahlerfeld ]
- mit Z&hlerzu- und abgangsleitungen, 10 mm? KU73C20

- fir Bemessungsstrom bis 63A, Dauerstrome bis max. 32A

- 4-polig, L1-L2-L3, PEN, (TN-C-Netzsystem)

- inkl. Mdglichkeit fir Spannungsabgriff gezahlt und ungezahlt (Spannungsabagriffstecker KU9S2... separat bestellen)
- Stilllegen mit Blindplatte KU40XXE

- BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K

Flr folgende Bauhdhen:

- KU73C10 flr Schrankhdhe 950 mm

- KU73C20 fir Schrankhdhe 1100 mm

- KU73C40 fur Schrankhéhe 1250 + 1400 mm

- KU73C50 fiir Schrankhohe 950 + 1100 mm (PV-Uberschusseinspeisung)
- KU73C60 fur Standverteiler 1800 mm

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-I,universZ,900mm,4-polig, 10mm? 1 HO17 144,10 €/St KU73C10

BKE-I,universZ,1050mm,4-polig, 10mm? 1 HO17 151,10 €/St KU73C20

BKE-I,universZ,1350mm,4-polig,10mm? 1 HO17 157,80 €/St KU73C40

BKE-I,universZ,BKE-I1,PV-UberschuB, 10mm? 1 HO17 165,30 €/St KU73C50

BKE-I,universZ,Standverteiler,10mm? 1 HO17 200,80 €/St KU73C60

eHZ-Anschlusskassetten BKE-I, 5-polig, 10mm? &%ﬁ

Eigenschaften: //%.«

- zum Einbau im Zéahlerfeld

- mit Zahlerzu- und abgangsleitungen, 10 mm? KU73S20

- fir Bemessungsstrom bis 63A, Dauerstrome bis max. 32A

- 5-polig, L1-L2-L3, N, PE (TN-S-Netzsystem)

- inkl. Mdglichkeit fir Spannungsabgriff gezahlt und ungezéhlt (Spannungsabagriffstecker KU9S2... separat bestellen)

- Stilllegen mit Blindplatte KU40OXXE

- BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K

Fur folgende Bauhdhen:

- KU73S10 fur Schrankhdhe 950 mm

- KU73820 fur Schrankhéhe 1100 mm

- KU73840 fir Schrankh¢he 1250 + 1400 mm

- KU73S50 fur Schrankhéhe 950 + 1100 mm (PV-Uberschusseinspeisung)

- KU73S60 fur Standverteiler 1800 mm

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-I,universZ,,900mm,5-polig,10mm? 1 HO17 149,70 €/St KU73S10

BKE-I,universZ,1050mm,5-polig,10mm? 1 HO17 156,90 €/St KU73S20

BKE-I,universZ,1350mm,5-polig,10mm? 1 HO17 163,60 €/St KU73S40

BKE-I,universZ,PV-Uberschuss, 10mm? 1 HO17 170,90 €/St KU73S50

BKE-I,universZ:Standverteiler,10mm? 1 HO17 206,70 €/St KU73S60

eHZ-Anschlusskassetten BKE-I, 5-polig, 16 mm? L
= /;/
=

)

Eigenschaften:

- zum Einbau im Zahlerfeld
- mit Z&hlerzu- und abgangsleitungen, 16 mm? KU76S20
- fir Bemessungsstrom bis 63A, Dauerstrome bis max. 44A

- 5-polig, L1-L2-L3, N, PE (TN-S-Netzsystem)

- inkl. Spannungsabgriff gezéhlt und ungezahlt (Spannungsabgriffstecker KU9S2... separat bestellen)

- Stilllegen mit Blindplatte KU40XXE

- BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K

Fur folgende Bauhdhen:

- KU76S10 flr Schrankhéhe 950 mm

- KU76S20 fur Schrankhdhe 1100 mm

- KU76S40 fur Schrankhéhe 1250 + 1400 mm

- KU76S50 fir Schrankhdhe 950 + 1100 mm (PV-Uberschusseinspeisung)
- KU76S60 fur Standverteiler 1800mm

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
BKE-I,universZ,1,900mm,5-polig, 16mm? 1 HO17 228,30 €/St KU76S10
BKE-I,universZ,1050mm,5-polig,16mm? 1 HO17 236,60 €/St KU76S20
BKE-I,universZ,1350mm,5-polig,16mm? 1 HO17 258,00 €/St KU76S40
BKE-I,universZ,PV-Uberschuss,16mm? 1 HO17 259,20 €/St KU76S50
BKE-I,universZ,Standverteiler,16mm? 1 HO17 325,30 €/St KU76S60
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Zahlerfelder mit 3-Punkt-Befestigung :hager

- Ausflihrungen unabhangig vom Netzsystem - Achtung: Seit 01.04.2019 ist die neue Anwendungsregel
- anlagenseitiger Anschlussraum ohne Klemmen, 1 oder 2 Hutschienen VDE-AR-N 4100:2019-04 giiltig.
Informationen dazu finden Sie im HagerTipp 44.

F=T Einbausitze mit Zahlertragplatte, netzseitiger Anschlussraum mit Sammelschienentréager, fiir SLS
’:_TT Eigenschaften:

- zum Einbau von Sammelschienen und selektivem Hauptleitungsschutzschalter (SLS)
i - Sammelschienen separat bestellen (z.B. ZM11C)
= - Einsatz von ZU43LS und ZU54LS nur nach Rucksprache mit VNB!

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Einbausatz,univ.Z,900mm,1ZP,1-feldig 1 HO16 301,40 €/St ZU21L
Einbausatz,univ.Z,1050mm,1ZP,1-feldig 1 HO16 335,60 €/St ZU32L
VAVCIR Einbausatz,univ.Z,1200mm,2ZP,1-feldig 1 HO16 384,10 €/St ZU41L
Einbausatz,univ.Z,1200mm, 1ZP,1-feldig 1 HO16 370,00 €/St ZU43LS
Einbausatz,univ.Z,1350mm,2ZP,1-feldig 1 HO16 415,40 €/St ZU52L
Einbausatz,univ.Z,1350mm, 1ZP,1-feldig 1 HO16 420,90 €/St ZU54LS

Einbausétze mit Zahlertragplatte, netzseitiger Anschlussraum mit Hutschiene

R - Eigenschaften:
i - zum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemmen, Hauptschalter und Vorsicherungen
- Einsatz nach Ricksprache mit VNB, Felder entsprechen nicht der aktuellen Anwendungsregel!

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

2 Einbausatz,univ.Z,900mm, 1ZP,1-feldig 1 HO16 252,10 €/St ZU21A
Einbausatz,univ.Z,1050mm,1ZP,1-feldig 1 HO16 290,20 €/St ZU32A

g Einbausatz,univ.Z,1200mm,2ZP, 1-feldig 1 HO16 347,80 €/St ZU41A
2U32A Einbausatz,univ.Z,1200mm, 1ZP,1-feldig 1 Hote 333,90 €/t ZU43As
Einbausatz,univ.Z,1350mm,2ZP, 1-feldig 1 HO16 368,70 €/St ZU52A

Einbausatz,univ.Z,1350mm, 1ZP,1-feldig 1 HO16 391,30 €/St ZU54AS

Einbausatze mit Zahlertragplatte, netzseitiger Anschlussraum mit abgesenkter Hutschiene, fiir SLS

Eigenschaften:
- zum Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter (SLS)
- Einsatz nach Rucksprache mit VNB, Felder entsprechen nicht der aktuellen Anwendungsregel!

= Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Einbausatz,univ.Z,900mm,1ZP, 1-feldig 1 HO16 296,90 €/St ZU21G
Einbausatz,univ.Z,1200mm,2ZP,1-feldig 1 HO16 364,60 €/St ZU41G
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:hager Zugangskabelbdume

HO7V-K aus VDE-gepriftem Leitungsmaterial bezeichnet mit 1, 2, 3, Leitungsenden nach DIN 43 870 Teil 3 mit 16/25 mm?
nach DIN 43870 Teil 3. Fur Direktmessungen bis 80/100 A (mit gréBerem Klemmbereich)
Nicht fir den Anschluss von QuickConnect-Geréaten (z.B. SLS) geeignet!
Leitungsenden nach DIN 43 870 Teil 3 mit 10/16 mm? - 25 mm - Zahleranschluss
geeignet flr den Anschluss an SLS-Schalter bei Direktmessungen bis 63 A - 18 mm - Gerateanschuss

- 18 mm - Zahleranschluss
- 15 mm - Gerateanschluss

Zugangskabelbaume, zum unteren Zdhler

\\\\

Eigenschaften: Y87A
- Von SLS-Schalter, HLAK, Hauptschalter oder Vorsicherung D oder DO (obere oder mittlere Hutschiene) zum unteren Zahler
-Y871 und Y872A bitte nicht zum AnschlieBen von QuickConnect-Geréten (< 80 A) verwenden
- Y871 und Y872A fir Zahler mit gréBerem Klemmbereich (z.B. 80 A Z&hler); Aderendhilsen 25 mm
(nicht fir Anschluss an SLS geeignet)
- Y871DS1 flr Standardzahler bis 63 A Bemessungsstrom oder bis 44 A Dauerstrom; Aderendhulsen 18 mm

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xschwarz/1xblau 50 HO020 15,10 €/St Y87A
16 mm? 3xschwarz/1xblau 20 H020 44,30 €/St Y871
16 mm? 3xschwarz/1xblau 20 HO020 46,90 €/St Y871DS1
25 mm? 3xschwarz/1xblau 25 H020 62,80 €/St Y872A

Zugangskabelbaume, zum oberen Zahler

Eigenschaften:

- von SLS-Schalter, HLAK, Hauptschalter oder Vorsicherung D oder DO zum oberen Zahler bei Doppelstock (Bauhdéhen
1200/1350 mm)

-Y871B und Y872E bitte nicht zum AnschlieBen von QuickConnect-Geréten (< 80 A) verwenden

-Y871B und Y872E flur Z&hler mit gréBerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zahler); Aderendhiilsen 25 mm Y878
(nicht fir Anschluss an SLS geeignet)

- Y871DS2 flr Standardzahler bis 63 A Bemessungsstrom oder bis 44 A Dauerstrom; Aderendhulsen 18 mm

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xschwarz/1xblau 25 H020 24,30 €/St Y87B
16 mm? 3xschwarz/1xblau 20 HO020 71,00 €/St Y871B
16 mm? 3xschwarz/1xblau 20 HO020 73,50 €/St Y871DS2
25 mm? 3xschwarz/1xblau 20 H020 96,70 €/St Y872E

Zugangskabelbdume, zum Zahler, bei netzseitigem Anschlussraum 450 mm

Eigenschaften:
- von SLS-Schalter, HLAK, Hauptschalter oder Vorsicherung D oder DO zum unteren Zahler
- Y871K nicht zum AnschlieBen von QuickConnect-Geréten (< 80 A) verwenden Y871D
- Y871K fur Zahler mit gréBerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zahler); Aderendhilsen 25mm

(nicht fir Anschluss an SLS geeignet)

\

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xschwarz/1xblau 50 HO020 19,40 €/St Y871D
16 mm? 3xschwarz/1xblau 20 HO020 58,90 €/St Y871K

Verbindungskabelbaum von HLAK zur Zahlervorsicherung

\\\

Eigenschaften:

- von HLAK zu SLS, von HLAK zu Hauptschalter oder von HLAK zur Vorsicherung D oder DO Y87C
Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xschwarz 100 HO20 9,10 €/St Y87C
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Zugangskabelbdume :hager

Zugangskabelbdume, NHOO zum unteren Zahler

Y87D Eigenschaften:
- von NHOO-Reiterelement zum unteren Z&hler
- Y87K und Y872K fiir Zahler mit groBerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zahler); Aderendhilsen 25mm
-Y872K: L1-L3 = 25 mm?, N = 16 mm?

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xschwarz/1xblau 100 HO20 15,70 €/St Y87D
16 mm? 3xschwarz/1xblau 20 HO020 56,90 €/St Y87K
25 mm? 3xschwarz/1xblau 20 HO020 63,50 €/St Y872K

Zugangskabelbdume, NHOO zum oberen Zahler

Eigenschaften:
- von NHOO-Reiterelement zum oberen Zahler

Y87E Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xschwarz/1xblau 25 H020 26,80 €/St Y87E

Zugangskabelbdume, NHOO zum Zahler

Eigenschaften:
- von NHOO-Reiterelement zum oberen Zahler, unterer Anschlussraum 450 mm (300 + 150 mm)

Y&87M Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.

10 mm? 3xschwarz/1xblau 25 HO020 29,10 €/St Y87M

-__—:’——————"—————:——-’“—” Zugangskabelbdume, NHOO-Tandem zum unteren Zahler

Y87F Eigenschaften:
- von NHOO-Tandem-Reiterelement zum unteren Zéhler
- Y871F fur Z&hler mit gréBerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zahler); Aderendhiilsen 25mm

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xschwarz/1xblau 50 HO020 18,40 €/St Y87F
16 mm? 3xschwarz/1xblau 50 HO020 57,80 €/St Y871F

Zugangskabelbdume, NHOO-Tandem zum oberen Zahler

Eigenschaften:
- von NHOO-Tandem-Reiterelement zum oberen Zahler
- Y871G fur Z&hler mit gréBerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zahler); Aderendhiilsen 25mm

Y87G
Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xschwarz/1xblau 25 H020 23,90 €/St Y87G
16 mm? 3xschwarz/1xblau 25 HO020 70,60 €/St Y871G

Zugangskabelbdume, zum Nachbarzéhler unten

Eigenschaften:
- fUr Nachbarzahler von Gruppenvorsicherung zum Nachbarzéhler unten

Y87H Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xschwarz/1xblau 25 H020 23,50 €/St Y87H
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Zugangskabelbdume

Zugangskabelbaume, zum Nachbarzédhler oben

Eigenschaften:
- fir Nachbarz&hler von Gruppenvorsicherung zum Nachbarzahler oben

Y87L
Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xschwarz/1xblau 25 H020 32,70 €/St Y87L
Isolierstiicke fiir Leitungsenden

-
Eigenschaften v X -
- 1 Satz = 12 Stuck Y \
- _

Bezeichnung Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr. R10H
Isolierhtitchen,univ.Z,f.Leitungse., 12St. wei 1 H040 9,70 €/St R10H
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Abgangskabelbdume :hager

Abgangskabelbdaume fiir einstéckige und
doppelstéckige Zahlertragplatten

- HO7V-K aus VDE-gepriftem Leitungsmaterial bezeichnet
mit 1, 2, 3 nach DIN 43 870 T.3

Abgangskabelbdume, fiir einstéckige Tragplatten, mit Verteiler 1- und 2-reihig

Eigenschaften:

- Y88E, Y88F und Y90B: Lange L1/L2/L3 575 mm, N/PE 950 mm

-Y891DS1: Lange L1/L2/L3 600 mm, N 675 mm, PE 900 mm

- Y822E: Lange L1/L2/L3 625 mm, N 775 mm, PE 825 mm

- Y88F und Y90B fir Anschluss im Stiftkabelschuh, Y88E Gabel

Y8SE - YOOB und Y882E fur Z&hler mit gréBerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zahler); Aderendhiilsen 25 mm

- Y891DSH1 fur Standardzahler bis 63 A Bemessungsstrom oder bis 44 A Dauerstrom; Aderendhilsen 18 mm

- Bei Einbausatz 1050 mm mussen die Gerate auf der unteren Hutschiene im anlagenseitigen Anschlussraum platziert werden.

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 HO020 36,80 €/St Y88E
10 mm? Bxbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 H020 30,20 €/St Y88F
16 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 HO020 76,10 €/St Y90B
16 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 HO020 80,10 €/St Y891DS1
25 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 10 HO20 109,90 €/St Y882E

Abgangskabelbdume, fiir einstéckige Tragplatten, mit Verteiler 2- und 4-reihig

Eigenschaften:
- Y88M fir Anschluss im Stiftkabelschuh, Y88L Gabel

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
vasL 10 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 HO020 36,60 €/St Y88L
10 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 HO020 32,50 €/St Y88M

Abgangskabelbdume, fiir einstéckige Tragplatten, mit Verteiler 3-reihig

Eigenschaften:
- Y88T flr Anschluss im Stiftkabelschuh, Y88S Gabel

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 HO020 42,70 €/St Y88S
10 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 H020 37,90 €/St Y88T

Abgangskabelbdume, fiir doppelstéckige Tragplatten, mit Verteiler 1-reihig, Zahler unten, 10 mm?

Eigenschaften
- Y89F flr Anschluss im Stiftkabelschuh, Y89E Gabel

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 HO020 48,60 €/St Y89E
10 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 HO020 44,20 €/St Y89F

Abgangskabelbidume, fiir doppelstdckige Tragplatten, mit Verteiler 1-reihig, Zahler oben, 10 mm?

Eigenschaften:
- Y89M flr Anschluss im Stiftkabelschuh, Y89L Gabel

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? Bxbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 H020 40,00 €/St Y89L
10 mm? Bxbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 H020 36,40 €/St Y89M

Abgangskabelbidume, fiir doppelstdckige Tragplatten, mit Verteiler 2-reihig, Zéhler unten, 10 mm?

Eigenschaften:
- fUr Einbauséatze mit Verteiler 2-reihig
- Y89T flr Anschluss im Stiftkabelschuh, Y89S Gabel

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 HO020 46,30 €/St Y89S
10 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 HO020 42,60 €/St Y89T
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:hager Abgangskabelbidume

Abgangskabelbiume, fiir doppelstdckige Tragplatten, mit Verteiler 2-reihig, Zahler oben, 10 mm?

Eigenschaften
- fur Einbausatze mit Verteiler 2-reihig
- Y89Z fur Anschluss im Stiftkabelschuh, Y89Y Gabel

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xbraun/1xblau/1xgriin-gelb 20 H020 47,80 €/St Y89Y
10 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 HO020 37,80 €/St Y89Z

Y89Y

Verbindungskabelbaum

Eigenschaften:
- von Abgangssicherung zum seitlichen Verteiler

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm? 3xschwarz/1xblau/1xgrin-gelb 20 H020 47,40 €/St YOoL

YOOL

Abgangskabelbiume, fiir doppelstdckige Tragplatten, mit Verteiler 1/2-reihig, Zahler unten, 16 mm?

Eigenschaften:

- fUr Einbausétze mit Verteiler 1-reihig (1200 mm Hohe) und Verteiler 2-reihig (1350 mm Hohe)

- Bei 1350 mm Hbhe mUssen die Geréate auf der unteren Hutschiene des anlagenseitigen Anschlussraumes platziert werden
- fir Standardzahler bis 63 A Bemessungsstrom oder bis 44 A Dauerstrom; Aderendhilsen 18 mm

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
16 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 H020 96,10 €/St Y891DS2

Y891DS2

Abgangskabelbaum, fiir doppelstéckige Tragplatten, mit Verteiler 1/2-reihig, Zéhler unten, 16 mm?

Eigenschaften:

- flr Einbausatze mit Verteiler 1-reihig (1200 mm Hohe) und Verteiler 2-reihig (1350 mm Hohe)

- Bei 1350 mm Hohe mussen die Gerate auf der unteren Hutschiene des anlagenseitigen Anschlussraumes platziert werden
- fUr Z&hler mit gréBerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zahler); Aderendhiisen 25 mm

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
16 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 10 HO20 91,40 €/St Y891F

Y891F

Abgangskabelbiume, fiir doppelstéckige Tragplatten, mit Verteiler 1/2-reihig, Zéhler oben, 16 mm?

Eigenschaften: :
- Leitungsléangen Y891M: L1/L2/L3 625 mm, N 1200 mm und PE 1300 mm
- Leitungslangen Y891DS3: L1/L2/L.3 600 mm, N 950 mm und PE 1250 mm
- fUr Einbausétze mit Verteiler 1-reihig (1200 mm Hohe) und Verteiler 2-reihig (1350 mm Hohe)
- Bei 1350 mm Hohe missen die Gerate auf der unteren Hutschiene des anlagenseitigen Anschlussraumes platziert werden
- Y891M flr Z&hler mit gréBerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zahler); Aderendhiisen 25 mm
- Y891DS3 flr Standardzahler bis 63 A Bemessungsstrom oder bis 44 A Dauerstrom; Aderendhulsen 18 mm
Y891DS3

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
16 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 H020 81,80 €/St Y891M
16 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 20 H020 86,20 €/St Y891DS3
Abgangskabelbiume, fiir doppelstdckige Tragplatten, mit Verteiler 1/2-reihig, Zihler unten, 25 mm?

. . >,
Eigenschaften: P
- Y892F fur Zahler mit gréBerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zahler); Aderendhilsen 25mm "___
Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr. Y892F
25 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 10 HO20 131,80 €/St Y892F

Abgangskabelbiume, fiir doppelstdéckige Tragplatten, mit Verteiler 1/2-reihig, Zihler oben, 25 mm?

Eigenschaften:
- Y892M flr Zahler mit gréBerem Klemmbereich (z.B. 80 A Zahler); Aderendhilsen 25mm

Leiterquerschnitt Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
25 mm? 3xbraun/1xblau/1xgrin-gelb 10 HO20 128,40 €/St Y892M
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Einbauséatze Verteiler mit waagerechten PE/N-Klemmen

Eigenschaften:

- mit Gerateschlitz 46 mm

- mit PE/N-QuickConnect-Klemmen

- 300 mm Abschottung (ZZ12V) im Verteiler enthalten

- PE/N-Klemmen waagerecht montiert

- ZU261S mit geteilter Haube, ZU26KS mit durchgéngiger Haube

Hohe Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
750 mm 5 1 HO16 221,10 €/St ZU15S
900 mm 6 1 HO16 258,30 €/St ZU261S
900 mm 6 1 HO16 258,30 €/St ZU26KS
1050 mm 7 1 HO16 312,00 €/St ZU37KS
1200 mm 8 1 HO16 324,80 €/St ZU48KS
1350 mm 9 1 HO16 381,90 €/St ZU59KS

Einbauséatze Verteiler mit senkrechten PE/N-Klemmen

Eigenschaften:

- mit Gerateschlitz 46 mm

- mit PE/N-QuickConnect-Klemmen

- 300 mm Abschottung (ZZ12V) im Verteiler enthalten (auBer ZU15XS)
- PE/N-Klemmen senkrecht montiert

Hohe Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.

750 mm 5 1 HO16 227,50 €/St ZU15XS
9 900 mm 6 1 HO16 265,30 €/St ZU26XS
ZU37XS 1050 mm 7 1 HO16 320,60 €/St ZU37XS

1200 mm 8 1 HO16 333,50 €/St ZU48XS

1350 mm 9 1 HO16 391,90 €/St ZU59XS
e Einbausétze Verteiler mit APZ-Raum unten

ZUB7VT5APZ2

Eigenschaften:

- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems
- Héhe APZ-Raum 300 mm

- APZ integriert im Verteilerfeld unten

- abgeschottet und plombierbar

- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (6PLE) und Montageplatte

- mit Leitungsfihrungskanal und Geratehalter (VZ02MM)

- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen (ZYO1APZ)

Héhe Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
1050 mm 5 1 HO16 372,60 €/St ZU37VT5APZ2
1350 mm 7 1 HO16 457,70 €/St ZUS9VT7APZ2

Einbauséatze Verteiler mit APZ-Raum unten (450 mm)

Eigenschaften:

- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems
- Hohe APZ-Raum 450 mm

- APZ integriert im Verteilerfeld unten

- abgeschottet und plombierbar

- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (12PLE) und Montageplatte

- mit Leitungsfihrungskanal und Geratehalter (VZ02MM)

- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen (ZY0O1APZ)

Hohe VPE PrGr Preis Best.Nr.
ZU37VT4APZ3 1050 mm 1 HO16 403,10 €/St ZU37VT4APZ3

1350 mm 1 HO16 495,60 €/St ZU59VT6APZ3
r 1 Einbauséatze Verteiler vorbereitet fiir Reihenklemmen

Eigenschaften:

- mit abgesenkter Hutschiene UT22B

- mit APZ-Raum: ZU37V5RKAPZ2, ZU59V7RKAPZ2
- mit Sammelschienen: ZH3ES5RK, ZH53XSRK

Hohe VPE PrGr Preis Best.Nr.

PA 1050 mm 1 HO16 312,00 €/St ZU37RK

- 1350 mm 1 HO16 381,90 €/St ZU59RK

1050 mm 1 HO16 372,60 €/St ZU37V5RKAPZ2

ZUB37VERKAPZ2 1350 mm 1 HO16 457,70 €/St ZU59V7RKAPZ2
1050 mm 1 HO16 457,40 €/St ZH3ES5RK

1350 mm 1 HO16 523,30 €/St ZH53XSRK
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Einbausétze Verteiler mit RFZ und APZ-Raum unten Pe——

Eigenschaften:

- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems

- Héhe APZ-Raum 300 mm

- APZ integriert im Verteilerfeld unten, abgeschottet und plombierbar

- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (6PLE), Geratehalter und Montageplatte, mit Leitungsfihrungskanal

- RfZ-Raume sind einzeln plombierbar und kénnen nach AR4100:2019-04 als weiterer Raum fUr Zusatzanwendungen (Rf2)
genutzt werden; diese Reihen sind nicht als Stromkreisverteiler nutzbar

- ZUxxVTXAPZ2: mit APZ unten, 1-2 RfZ-Raumen und Verteilerreihen darliber -
ZUxxRFZxAPZ2: mit APZ unten und RfZ-Raumen dariiber, ohne Verteilerreinen ‘ R

- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen

ZUB7VT3APZ2
Héhe Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
1050 mm 3 1 HO16 380,20 €/St ZU37VT3APZ2
1050 mm 4 1 HO16 376,30 €/St ZU37VT4APZ2
1050 mm 0 1 HO16 391,10 €/St ZU37RFZ5APZ2
1350 mm 5 1 HO16 465,80 €/St ZU59VT5APZ2
1350 mm 6 1 HO16 461,80 €/St ZU59VT6APZ2
1350 mm 0 1 HO16 486,00 €/St ZU59RFZ7APZ2

Einbausétze Verteiler mit RFZ und APZ-Raum unten (450 mm) i

Eigenschaften:

- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems

- Hohe APZ-Raum 450 mm

- APZ integriert im RFZ-Feld unten, abgeschottet und plombierbar

- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (12PLE), Geratehalter und Montageplatte, mit Leitungsfiihrungskanal

- RfZ-Raume sind einzeln plombierbar und kénnen nach AR4100:2019-04 als weiterer Raum fUr Zusatzanwendungen (Rf2)
genutzt werden; diese Reihen sind nicht als Stromkreisverteiler nutzbar

- ZUxxRFZXAPZ3: mit APZ unten und RfZ-Raumen darlber, ohne Verteilerreinen

- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen

ZUB7RFZ4APZ3
Hohe VPE PrGr Preis Best.Nr.
1050 mm 1 HO16 417,70 €/St ZU37RFZ4APZ3
1350 mm 1 HO16 523,60 €/St ZUS59RFZ6APZ3
Einbausitze Verteiler mit Sammelschienen fiir Einspeisung et
e

Eigenschaften:

- mit Sammelschienen 12x5mm (5-polig)

- mit PE/N-Klemmen waagerecht montiert

- ZH3ES5N mit Sammelschienen 12x10mm und ohne Anschlussklemmen

Sammelschienen- SaS-Klemmen
Hoéhe Verteilerreinen dicke enthalten VPE PrGr Preis Best.Nr.
1050 mm 5 5mm bis 35 mm? 1 HO16 457,40 €/St ZH3ES5
1050 mm 5 10 mm nein 1 HO16 527,80 €/St ZH3ES5N
1850mm 7 5mm bis35mm? 1 HO16 523,30 €/St ZH53XS ZH3ESS

Einbausétze mit Sammelschienen, RfZ und APZ-Raum oben i

Eigenschaften:

- mit Sammelschienen 12x5mm (5-polig)

- mit SaS-Klemmen bis 35 mm? (K96C)

- mit PE/N-Klemmen waagerecht montiert

- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems

- Hohe APZ-Raum 300 mm

- APZ abgeschottet und plombierbar

- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (6PLE) und Montageplatte

- mit Geratehalter (VZ02MM)

- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen

- RfZ-Raume sind einzeln plombierbar und kénnen nach AR4100:2019-04 als weiterer Raum fUr Zusatzanwendungen (Rf2)
genutzt werden; diese Reihen sind nicht als Stromkreisverteiler nutzbar

ZH55SAR2_B
Sammelschienen- SaS-Klemmen
Héhe dicke enthalten VPE PrGr Preis Best.Nr.
1050 mm 5mm bis 35 mm? 1 HO16 531,20 €/St ZH33SAR2
1350 mm 5mm bis 35 mm? 1 HO16 604,50 €/St ZH55SAR2
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- fur Telefonanschluss (Standard, ISDN, VolP, DSL, Breitband-TV) und SAT-Anlagen
- Normen: DIN 18015 Teil 1-4, DIN EN 50174-2, VDE 0800-174-2,
DIN 50173-4:2011, DIN EN 60728-11, VDE 0855-1

- r f Multimediafelder, inkl. Patch-Panel

i Eigenschaften:
d 4 - Patch-Panel montiert (fir 12 bzw. 24 E-DAT Module) mit Beschriftungsstreifen; Module bitte nach Bedarf separat bestellen
] : (z.B. VZ314RJ)
- § - Steckdose 3-fach (VZ0OOAS) beigelegt, 90° drehbar, Euroadapter inklusive
i - - Multimedia-Geréatehalter (VZ02MM) enthalten
£ gooo - Kabel-Halteklammern enthalten

4 l L - ohne Abdeckung, bei Bedarf separat bestellen

& E Anzahl

UF32NW Héhe Breite Felder VPE PrGr Preis Best.Nr.
900 mm 250 mm 1 1 HO16 360,20 €/St UF21NW
900 mm 500 mm 2 1 HO16 444,50 €/St UF22NW
1050 mm 250 mm 1 1 HO16 377,70 €/St UF31NW
1050 mm 500 mm 2 1 HO16 460,70 €/St UF32NW
1200 mm 250 mm 1 1 HO16 385,40 €/St UF41NW
1200 mm 500 mm 2 1 HO16 470,10 €/St UF42NW
1350 mm 250 mm 1 1 HO16 402,50 €/St UF51NW
1350 mm 500 mm 2 1 HO16 490,00 €/St UF52NW

Multimediafelder, inkl. Patch-Panel und RJ45-Modulen

Eigenschaften:
- Patch-Panel montiert (fir 12 bzw. 24 E-DAT Module) mit Beschriftungsstreifen
- RJ45-Module VZ314RJ beigelegt (6 bzw. 12 Stiick)
- - Steckdose 3-fach (VZ0OOAS) beigelegt, 90° drehbar, Euroadapter inklusive
) - Multimedia-Geréatehalter (VZ02MM) enthalten
n[]m] - Kabel-Halteklammern enthalten
hbt - ohne Abdeckung, bei Bedarf separat bestellen

Anzahl
UF321NW Héhe Breite Felder VPE PrGr Preis Best.Nr.
900 mm 250 mm 1 1 HO16 506,90 €/St UF211NW
900 mm 500 mm 2 1 HO16 752,10 €/St UF221NW
1050 mm 250 mm 1 1 HO16 523,00 €/St UF311NW
1050 mm 500 mm 2 1 HO16 767,40 €/St UF321NW
1200 mm 250 mm 1 1 HO16 530,90 €/St UF411NW
1200 mm 500 mm 2 1 HO16 776,60 €/St UF421NW
1350 mm 250 mm 1 1 HO16 546,90 €/St UF511NW
1350 mm 500 mm 2 1 HO16 795,70 €/St UF521NW

Multimediafelder mit APZ-Raum unten

Eigenschaften:
- zur Realisierung des geforderten APZ-Raums nach AR4100:2019-04 zur Vorbereitung des Messsystems
- Héhe APZ-Raum 300 mm
- - APZ integriert im Multimediafeld unten

li'] - abgeschottet und plombierbar
- inklusive RJ45-Buchse (ZZ45WAN2PP), Hutschiene (6PLE), Geratehalter und Montageplatte
- Multimediafeld ausgestattet mit Patch-Panel, 3-fach Steckdose, Gerétehalter und Kabel-Halteklammern
- APZ-Steckdose bei Bedarf bitte separat bestellen

‘ ¥
Anzahl
ZUSTNWSAPZ2 Héhe Breite Felder VPE PrGr Preis Best.Nr.
1050 mm 250 mm 1 1 HO16 416,60 €/St ZU37NW5APZ2
1350 mm 250 mm 1 1 HO16 492,20 €/St ZU59NW7APZ2
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Zubehor, Multimediafelder

Patch-Panel und Zubehor

Eigenschaften:
- Patch-Panel zur Aufnahme von Datenmodulen

- Montage auf Hutschiene oder auf Traggertst bzw. Montageplatte schraubbar

- isoliert aufgerastet

- Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) mit 2 Schraubbefestigungen moglich

- Beschriftungsstreifen beiliegend
- FZxxMM: Patch-Panel halftig besttickt mit 6 bzw. 12 Modulen

= B
FRpry

anRRY
Jv‘.'rJ d

FZ24MM

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Patch-Panel (E-Dat),universal6x,leer 1 H123 33,80 €/St FZ06MMO
Patch-Panel,universal,Keystone,6x,leer 1 H123 33,80 €/St FZ06MK
Patch-Panel (E-Dat),universal12x,+6Mod. 1 H123 161,90 €/St FZ12MM
Patch-Panel,universal,Keystone, 12x,leer 1 H123 62,60 €/St FZ12MK
Patch-Panel (E-Dat),universali2x,leer 1 H123 62,60 €/St FZ12MMO
Patch-Panel (E-Dat),universal24x+12Mod. 1 H123 330,10 €/St FZ24MM
Patch-Panel,universal,Keystone,24x,leer 1 H123 120,30 €/St FZ24MK
Patch-Panel (E-Dat),universal24x,leer 1 H123 120,30 €/St FZ24MMO
Halter Patch-Panel,universal,li/re 1 H123 21,40 €/St FZoOMM
E-DAT Module fiir Patch-Panel
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
RJ45 Modul (E-Dat),universal,10GBit,180° 10 H123 24,60 €/St VZ314RJ
KOAX Modul (E-Dat),universal,F/F-Buchse 1 H123 23,60 €/St VZ315FF
KOAX Modul (E-Dat),universal,lEC-Buchse 1 H123 24,00 €/St VZ316FB
KOAX Modul (E-Dat),universal,IEC-Stecker 1 H123 24,00 €/St VZ317FS VZ314R)
LWL Modul (E-Dat),universal,LC-Duplex 10 H123 32,60 €/St VZ318LC
Blind Modul (E-Dat),universal 1 H123 5,70 €/St VZ314BL
Keystone Module fiir Patch-Panel 1
—
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. [[ e
Keystone Kupplung,universal,MiniDP/DP 1 H123 31,00 €/St VZ10DS t.
Keystone Modul LWL,LC Bu/LC Bu 1 H123 32,70 €/St VZ10LLC
Keystone Modul LWL,SC Bu/SC Bu 1 Hi23 20,40 €/St VZ10LSC VZ10DS
Keystone Kupplung,universal, HDMI,90° 1 H123 28,20 €/St VZ20HA
Keystone Kupplung,universal,HDMI 1 H123 22,40 €/St VZ20HS
Keystone Kupplung,universal,USB2.0 1 H123 18,00 €/St VZ20US
Keystone Kupplung,universal,USB3.0,90° 1 H123 23,90 €/St VZ30UA
Keystone Kupplung,universal,USB3.0 1 H123 23,50 €/St VZ30US
Steckdose 3-fach und Zubehor
Eigenschaften: y * : }‘ : *
- Steckdosentdpfe um 90° drehbar &
- Montage auf Hutschiene oder auf Traggertst bzw. Montageplatte schraubbar
- einfacher Anschluss der Zuleitung durch Stecktechnik
- inklusive Euroadapter-Einsatzen
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. VZO0AS
Steckdose,universal,3fach,Hutschiene 1 H123 129,70 €/St VZO00AS
Euroadapter,universal,fir Schuko-Abd. 1 H123 10,40 €/St VZO0OEA
Multimedia-Geratehalter
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Multimedia-Halter,universal,weil,2-fach 1 HO17 21,90 €/Paar VZ02MM
Befestigungssatz,universal,Montageplatte 1 H123 4,00 €/St VZ306
o
VZ02MM
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E-Dat Modul fiir Hutschiene

Eigenschaften
- fUr den Einsatz auf Hutschiene
- geeignet fUr den Einbau im oberen Anschlussraum

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
RJ45 Modul (E-Dat),universal,Cat.6A 1 H123 40,10 €/St vZ314

Patchmodule RJ45 fiir Hutschiene

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Patchmodul RJ45 CAT6 STP fir Hutschienen 1 H550 37,90 €/St TNO002S
Patchmodul RJ45 CAT5e UTP f. Hutschienen 1 H550 30,00 €/St TNO04S
Seitenabdeckung VDI Modul TNOOxS 1 H550 7,30 €/Set TN904

Koax-Module fiir Hutschiene

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Koax Modul F/F fir Hutschienenmontage 1 H550 35,20 €/St TNO10S
KOAX Modul,universal, F/F REG 1 H123 41,60 €/St vZ315
KOAX Modul,universal, F/IEC (Buchse) REG 1 H123 41,60 €/St VZ316
KOAX Modul,universal,F/IEC (Stecker) REG 1 H123 41,60 €/St vZ317
TNO10S
’—\\\% Patch-Kabel
I s Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
) Patchleitung Cat.6a RJ45 hfr 0,35m 1 TO20 10,20 €/St G8317
Patchleitung Cat.6a RJ45 hfr 1,6m 1 T020 13,80 €/St G8310
G8317 Patchleitung Cat.6a RJ45 hfr 2,5m 1 T020 16,90 €/St G8311
Patchleitung Cat.6a RJ45 hfr 5m 1 T020 21,70 €/St G8312
Patchkabelset Kat.6, RJ45, 4 St. a 300mm 1 H550 58,20 €/Set TN733
Patchkabelset Kat.6, RJ45, 4 St. a 500mm 1 H550 62,20 €/Set TN735
Patchkabel Kat.6, RJ45, 1000mm 1 H550 22,60 €/St TN740
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Leitungsklammer

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Leitungsklammer, universN, 20St 1 H112 34,00 €/St uUz25v2

uz25v2

Lochblechschrauben

Eigenschaften:
- Schraubensatz zur Befestigung von Geréten auf der Montageplatte (Lochblech)

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Blechschraubensatz,MM,4,2x13mm,50 St. 1 H123 15,40 €/St VZ950
Blechschraubensatz,MM,4,2x22mm,50 St. 1 H123 15,70 €/St VZ951

Hutschienen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. Uzo1B4
Hutschiene, universN, 1feldig 1 H111 4,90 €/St Uzo1B4
Hutschiene, universN ,2feldig 1 H111 6,30 €/St Uzo02B4

Bezeichnungsstreifen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Bezeichnungsstreifen,12PLE,1SET=10Stk. 1 H123 12,40 €/St VZ312BS

Bezeichnungsstreifen,24PLE, 1SET=10Stk. 1 H123 25,10 €/St VZ324BS VZ3128S

Abschottungen s
L

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. e

Abschottung senk. fir Feldvert. AP.950mm 1 Hi44 38,20 €/5t UZ60F1 UZ6OF1

Abschottung senk. fur Feldver. AP,1100mm 1 H144 42,60 €/St UZ70F1

Abdeckungen o

Eigenschaften

- Abdeckungen fur Multimediafeld optional, nicht notwendig

- Ubersicht zu Abdeckungen siehe Technikteil des Katalogkapitels

Hoéhe Breite VPE PrGr Preis Best.Nr.

300 mm 250 mm 1 H111 37,90 €/St US21A1 -

300 mm 500 mm 1 H11 47,90 €/St US22A1 ) et

450 mm 250 mm 1 H111 52,10 €/St US31A1 =

450 mm 500 mm 1 HI 65,50 €/St US32A1 US21AT

600 mm 250 mm 1 H111 65,40 €/St US41A1

600 mm 500 mm 1 H111 106,60 €/St US42A1

750 mm 250 mm 1 H111 74,90 €/St US51A1

750 mm 500 mm 1 H111 120,00 €/St US52A4

Haubentiirme

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Haubenturm-Oberteil,universN,niedrig 1 H111 1,567 €/St UZ01A2

Haubenturm doppelt,universZ,m. Schrauben 1 H111 3,15 €/St UZ04A1 UZO1A2

Haubenturm-Erhdéhung, universN, 4St 1 H111 6,50 €/St UZO05A1

Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023 181



univers Z
Zubehér, Multimediafelder :hager

Bestellhinweis fiir Abdeckungen:

Zur Abdeckung der Multimediafelder bitte jeweils die passende Abdeckung und die Haubentiirme (Oberteil und Doppelturm) entsprechend
der nachfolgenden Liste bestellen. Wenn zusétzlich das Patch-Panel abgedeckt werden soll, so bitte zusatzlich die Haube US21A1
(1-feldig) oder US22A2 (2-feldig) und die Turmerhéhung UZ05A1 (8x) bestellen.

Feld- Anzahl fiir Abdeckungen An- Hohe Breite Haubentiirm An- Zusatzab- An- Turmerhéhung An-

hohe Felder MM-Feld MM-Feld (ohne zahl mm mm  niedrig zahl deckungen fiir zahl 15mm fir zahl

mm Abdeckung Oberteil / Patch-Panel Abdeckung

Patch-Panel) Doppelturm (300 mm) Patch-Panel

900 1-feldig UF21INW/ US41A1 1 600 250 UZ01A2+UZ04A1 4/2 US21A1 1 UZO05A1 8
UF211NW

900 2-feldig UF22NW/ US42A1 1 600 500 UZO1A2+UZ04A1 4/2 US22A1 1 UZO05A1 8
UF221NW

1050 1-feldig UF31NW/ US51A1 1 750 250 UZO1A2+UZ04A1 4/2 US21A1 1 UZ05A1 8
UF311NW

1050 2-feldig UF32NW/ US52A4 1 750 500 UZO01A2+UZ04A1 4/2 US22A1 1 UZ05A1 8
UF321NW

1200 1-feldig UF41NW/ US21A1+US41A1 1/1  300/600 250 UZO1A2+UZ04A1 4/4 US21A1 1 UZ05A1 8
UF411NW

1200 2-feldig UF42NW/ US22A1+US42A1 1/1  300/600 500 UZO1A2+UZ04A1 4/4 US22A1 1 UZ05A1 8
UF421NW

1350 1-feldig UF51NW/ US21A1+UA51A1 1/1  300/750 250 UZO1A2+UZ04A1 4/4 US21A1 1 UZ05A1 8
UF511NW

1350 2-feldig UF52NW/ US22A1+US52A4 1/1  300/750 500 UZO1A2+UZ04A1 4/4  US22A1 1 UZ05A1 8
UF521NW
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[ . . .
. hager fir Ladestationen witty share
Lastmanagement univers Z fiir Ladestationen witty share
r f
| _-;:_.';t?'
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Einbausatz,univ.Z,H=1050mm,fur LM-Anwendungen, 1 HO16 405,50 €/St ZU37LM5APZ2
APZ 300mm,RfZ 150mm,MM 600mm, 1-f.
I
00
K L8
ZUB7LMbBAPZ2
Lastmanagement univers Z fiir Ladestationen witty share E
b
‘E;;:;:"
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. g 3
Einbausatz,univ.Z,H=1050mm,fir LM-Anwendungen, 1 HO16 469,80 €/St ZU37LM5ES2
SaS 300mm,RfZ 150mm,MM 600mm, 1-f.
oo
ZU37LM5ES?2
Lastmanagement univers Z fiir Ladestationen witty share -
* 1
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. |
Einbausatz,univ.Z,H=1350mm,fir LM-Anwendungen, 1 HO16 485,60 €/St ZU59LM7APZ2
APZ 300mm,RfZ 150mm,MM 900mm, 1-f. [ &
&
; 00
: |
P |
4 &
ZUSOLM7APZ2
Lastmanagement univers Z fiir Ladestationen witty share
r r
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. P [
Einbausatz,univ.Z,H=1350mm,fir LM-Anwendungen, 1 HO16 529,60 €/St ZU59LM7ES2
SaS 300mm,RfZ 150mm,MM 900mm, 1-f. oo 5
;
I
= 0 0
ZU59LM7ES2
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fir Ladestationen witty share :hager

Kabelanschlusskédsten und Zubehér

Y
N Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kabelanschlusskasten, universZ, 324x307x149mm, SKIl, 1 HO16 264,10 €/St us4LMm
A fur Stromwandler BG 113

Lastmanagement univers Z fiir Ladestationen witty share

& ‘ 'N Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
c
« Le* Bestlickungspaket,fur LM-Anw.,125/5A Wandler, 1 HO20 256,10 €/St ZY1255LM

LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.
(3 .—— 7 Bestlickungspaket,fir LM-Anw.,250/5A Wandler, 1 HO020 261,70 €/St ZY2505LM
1 %«‘ i PE LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.

] 4= Bestlickungspaket,fir LM-Anw.,400/5A Wandler, 1 H020 269,70 €/St ZY4005LM
LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.

ZY1255LM
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univers Z
Abschottungen

Info: Die Abschottungen mussen auf die jeweilige Lange
und Hoéhe abgebrochen werden.

Abschottung

- ZZO1N fur die Abschottung des NAR

- zwischen Z&hlerplatz und seitlichem Leerfeld: ZZ11A + ZZO1N oder ZZ14A + ZZO1N
- zwischen Verteilerfeld und Leerfeld oder Verteilerfeld und Multimedia-Feld: ZZ11A oder ZZ14A

- ZZ11A fur die Bauhdhen 950 und 1.100 mm
- ZZ14A fir die Bauhdhen 1.250 und 1.400 mm

Bezeichnung VPE PrGr

Abschottung,universZ,NAR 1 HO17
Abschottung,universZ,senkrecht,1100mm 1 HO17
Abschottung,universZ,senkrecht,1400mm 1 HO17

Preis
12,80 €/St
32,50 €/St
42,00 €/St

ZZO1N

Best.Nr.
ZZO01N
ZZ11A
ZZ14A

Abschottungen, senkrecht, Tragplatte 1-stdckig

Eigenschaften:

- zwischen Zahlerplatzfeld und seitlichem Leerfeld
- ZZ32A: fir Bauhdhe 800/950/1100 mm

- ZZ54A: fir Bauhdhe 1250/1400 mm

Bezeichnung VPE PrGr
Abschottung,univers Z,senkrecht 1 HO17
Abschottung,univers Z,senkrecht 1 HO17

Preis
29,20 €/St
37,00 €/St

ZZ32A

Best.Nr.
ZZ32A
ZZ54A

Abschottungen, senkrecht, Tragplatte 2-stéckig

Eigenschaften:
- zwischen Z&hlerplatzfeld und seitlichem Leerfeld
- ZZ52A: fur Bauhéhe 1250/1400 mm

Bezeichnung VPE PrGr
Abschottung,univers Z,senkrecht 1 HO17

Preis
31,50 €/St

ZZ52A

Best.Nr.
ZZ52A

Abschottungen fiir unteren Anschlussraum, senkrecht

Eigenschaften:
- ZZ12V: fur Anschlussraum 150/300 mm
- ZZ13V: fur Anschlussraum 450 mm

Bezeichnung VPE PrGr
Abschottung,univers Z,senkrecht 1 HO17
Abschottung,univers Z,senkrecht 1 HO17

Preis
11,70 €/St
33,50 €/St

Best.Nr.
ZZ12v
ZZ13V

Abschottungen, waagerecht

Eigenschaften:
- Abschottung zwischen den Verteilern

Bezeichnung VPE PrGr
Abschottung, univers Z, waagerecht 1 HO17
Abschottung,universZ,waagerecht 1 HO17

Preis
22,70 €/St
22,70 €/St

Best.Nr. ZZ10H

ZZ10H
ZZ10W

Verteilerabschottung

Eigenschaften:
- U83TV zur Montage auf Hutschiene
- U831R: Montage zwischen den Verteilerreihen bis zur Riickwand

Bezeichnung VPE PrGr
Abschottung 120mm,senkrecht f. Verteiler 1 HO17
Abschottung,waagerecht,flr Verteiler 1 HO17

Preis
8,70 €/St
26,20 €/St

Best.Nr.
us3TVv
U831R
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Abdeckstreifen . hager
Abdeckstreifen
Farbe: reinweil3 RAL 9010
Eigenschaften:
- zum VerschlieBen eines Gerateschlitzes
S358

-in 9 mm Raster vorgepragt

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Abdeckstreifen,universZ,12PLE, brechbar 10 HO50 4,85 €/St S35S8
Abdeckstr.,universZ,1000mm,o.Markierung 1 HO050 31,10 €/St S35V
Abdeckstreifen,sperrb.,fir 216mm Schlitz 10 HO17 10,30 €/St ZZ35S
Abdeckclips
Eigenschaften:
g - zum VerschlieBen der Geréteschlitze in Modularbreite
F TN - 1 Satz enthélt: 10 Stiick in 18 mm und 2 Stlick in 9 mm Breite

- Farbe RAL 9010 (reinweiB)

S30N
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Abdeckclip (Satz),10x18mm/2x9mm,RAL9010 1 HO50 10,80 €/St S30N
Blindabdeckung
Eigenschaften:
- zum VerschlieBen von 1 x NHOO-Ausschnitt in Anschlussraumhaube
- Farbe RAL 9010 (reinweif3)

3358 Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Blindabdeckung,universZ, 1-polig,f. NHOO 100 HO50 2,30 €/St S35B
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:hager Sammelschienen und Anschlusszubehér

Sammelschienen, 12 x 5 mm, gekerbt

Eigenschaften:
- Oberflache anlaufgeschitzt ZM11C
- fr SaS-Trager 40 mm und 60 mm sowie PE/N-Trager

Sammelschienen- Sammelschienen- Anzahl

dicke hohe Felder Nennstrom VPE PrGr Preis Best.Nr.
5mm 12 mm 1 250 A 20 H600 9,90 €/St ZM11C
5mm 12 mm 2 250 A 20 H600 19,90 €/St ZM12C
5mm 12 mm 3 250 A 20 H600 29,10 €/St ZM13C
5mm 12 mm 4 250 A 20 H600 38,10 €/St ZM14C
5mm 12 mm 5 250 A 20 H600 48,00 €/St ZM15C

Sammelschienen, 12 x 10 mm, gekerbt

Eigenschaften:
- Oberflache anlaufgeschutzt ZM22C
- fir SaS-Trager 40 mm

Sammelschienen- Sammelschienen- Anzahl

dicke héhe Felder Nennstrom VPE PrGr Preis Best.Nr.
10 mm 12 mm 1 315 A 10 HB00 26,00 €/St ZM21C
10 mm 12 mm 2 315 A 10 Heoo 52,60 €/St ZM22C
10 mm 12 mm 3 315 A 10 HE00 78,90 €/St ZM23C
10 mm 12 mm 4 315 A 10 HB00 105,40 €/St ZM24C
10 mm 12 mm 5 315 A 10 HB00 131,00 €/St ZM25C

Schrank-Sammelschienenverbinder, flexibel

Eigenschaften:

- fur Schrénke IP44, IP54 und Anschlusssockel || gt
- Verbinder flexibel, zum Verbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schranken IFTW
- ZM35S: Zum Verbinden von univers Z mit univers N ;}tjj
| rom—
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. jﬁj
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,12x5mm 1 HO17 85,50 €/St ZM15S ZM15S
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,12x10mm 1 HO17 141,40 €/St ZM25S
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,12x10mm 1 HO17 146,00 €/St ZM35S

Sammelschienenverbinder Schrank-Kabelanschlusskasten

Eigenschaften:

- zur Sammelschienenverbindung von univers-Schranken mit Kabelanschlusskasten
- ZM45S: fir Sammelschienen 12 x 5 mm, bis 120 mm?

- ZM558: fur Sammelschienen 12 x 10 mm, bis 150 mm?

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,250A 1 HO17 207,10 €/St ZM45S
S-Schienenverb.,universZ,5pol.,315A 1 HO17 444,30 €/St ZM55S
Sammelschienen-Eckverbinder fiir ZB...Schrinke, SKII

Eigenschaften:

- zum Verbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schranken bei Montage Uber Eck

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
S-Schienen-Eckverb. universZ,5pol,35mm? 1 HO17 750,90 €/St ZM75S
S-Schienen-Eckverb.,universZ,5pol,70mm? 1 HO17 848,30 €/St ZM85S
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Feld-Sammelschienenverbinder 12 x 5 mm

Polanzahl: 5P

Eigenschaften:

- zum Verbinden der Sammelschienen zweier univers Z Felder

- fir CU 12 x 5 mm bei 40 mm SaS-Abstand nach DIN 43870 und DIN VDE 0603

- einteilig, isoliert, mit wartungsfreien Schrauben

- fir Bemessungsstrom bis 250 A bei einer Strombelastung nach DIN VDE 18015-1 und VDE-AR-N 4100:2019-04

Nennstrom Drehmoment VPE PrGr Preis Best.Nr.
250 A 2Nm 1 HO17 43,10 €/St ZZ55SAVE
250 A 3Nm 1 HO17 34,30 €/St ZM15F
% - Feld-Sammelschienenverbinder 12 x 10 mm
% [ Eigenschaften:
33 - fUr Schréanke IP44, IP54
m =] - zum Verbinden der Sammelschienen zwischen Feldern
ot
m k') Nennstrom Polanzahl VPE PrGr Preis Best.Nr.
", =) 3156 A 5P 1 HO17 41,30 €/St ZM25F
ZM25F
s Feld-Sammelschienenverbinder, fiir ungleiches Niveau
Eigenschaften:
- fUr Schranke 1P44, IP54
- zum Verbinden der Sammelschienen zwischen Feldern
5 L - fir CU 12 x 5 mm bei ungleichem Niveau (univers Z auf System univers, 90 SL oder univers N)
Nennstrom Polanzahl VPE PrGr Preis Best.Nr.
250 A 5P 1 HO17 184,20 €/St ZM15H
ZM15H
(WY Kupferband blau

— Eigenschaften:

/ - zum Auftrennen von PEN in PE und N
- mit 2x Sammelschienenklemme bis 35 mm?

N75B
Farbe Hohe Breite VPE PrGr Preis Best.Nr.
blau 180 mm 9 mm 1 HB00 38,50 €/St N75B
\ Kupferband griin/gelb
> \
\J\ % \ . Eigenschaften:
W - zur UmrUstung von 4- auf 5-polig im unteren Anschlussraum
! - mit 2x Sammelschienenklemme bis 35 mm?
7ZM35PE Farbe VPE PrGr Preis Best.Nr.
grin/gelb 1 H600 38,50 €/St ZMB35PE
Abdeckung
-
R " Eigenschaften:
7710V - fir Sammelschienen unter der Haubentrennung
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Abschottung, univers Z, Durchstechschutz 1 HO17 6,40 €/St ZZ10V
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Sammelschienen und Anschlusszubehor

Isolierprofil fir Sammelschiene

Eigenschaften:
- zum Aufstecken auf Sammelschiene

Bezeichnung Lange VPE PrGr Preis Best.Nr.
Schienenisol.pro.,universZ,3St.,f.CU12x5 30 mm 1 HO50 5,20 €/St S94E
Schienenisol.pro.,universZ,58t.,f.CU12x5 60 mm 1 Hos0 6,10 €/St S94F S94E
Schienenisol.pro.,universZ,1000mm,CU12x5 1000 mm 1 HO50 9,10 €/St S94G
S-Schienenisolierprofil,f. CU12x10mm 1000 mm 20 H600 50,60 €/St S941M
Klemmentrager
Eigenschaften:
- zur Montage auf Sammelschienentréager
- fUr Steuerleitungsklemmen
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Klemmentrager, univers Z, fur NAR 10 HO17 4,50 €/St ZZ82K
Gerétetrager, variabel
Eigenschaften: o
- Hutschiene mit 3 Platzeinheiten k l vl l
- Hutschiene vertikal verstellbar (3-stufig) . ‘ (4] “@
- 3 verschiedene Ebenen mdglich (hdhenverstellbar) | !
- 4 verschiedene Einbaupositionen (N/L1, L1/L2, L2/L3, L3/PE) '
- SaS-Klemmen kénnen unterhalb der Hutschiene montiert werden (K96A und K96C) L
- Verschraubung mit Sammelschienentrager moglich -
- fir SaS-System 12x5mm oder 12x10mm
- Einsatz zwischen zwei SLS moglich 77822
- werkzeuglose Montage
- zur Erweiterung kdnnen mehrere Geratetrager aneinandergereiht werden
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Geratetrager, univers Z, variabel, 3 PLE 1 HO17 8,70 €/St 772822
Plombierhaube, unterer Anschlussraum
Eigenschaften:
- aus Kilarsicht-Kunststoff zum Abdecken und Plombieren von Geraten im unteren Anschlussraum
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Plombierhaube,universZ,53x53x33mm,2,5PLE 10 Ho17 12,70 €/St us41
Klarsichthaube,plomb. f. Gerate bis 9PLE 2 HO17 31,00 €/St us6 us41
Plombierhaube,90SL,fir NHOO 8 HO17 24,80 €/St U8B4A
Einspeiseadapter, bis 25mm? i

1
Eigenschaften:
- Einsatz in Z&hlerplatzen nach DIN 43870 !
- Strombelastung nach DIN VDE 18015-1 sowie VDE-AR-N 4100:2019-04
- Bemessungsstromstérke 125 A 1
- geeignet fUr Einspeisung von 1 bis 25 mm? massiv sowie von 1 bis 16 mm? flexibel (ohne Aderendhlilse) \
- Montage auf Sammelschienen mit 12 x 5 mm bei 40 mm SaS-Abstand :
- schmale Bauform (H x B x T 200 x 22 x 50 mm)
- erhdhte Sicherheit durch isolierte Stecktechnik (fingersicher + wartungsfrei)
- Zeitersparnis bei Installation durch Push-In Klemmen (CAGE CLAMP by WAGO Kontakttechnik) ! |
- Zusétzlicher Spannungsabgriff mit Einzelklemme K96ESA1E moglich (beliebig anflanschbar) KOBESAS
- Zur Nutzung der Einzelklemme ohne Enspeiseadapter 5-polig bitte KO9GESA1 verwenden
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. 1
Einspeiseadapter,universZ,1-25mm?,5-pol. 1 H610 44,70 €/St K96ESA5 :
Einspeiseadapter,universZ,1-25mm?,1-pol. 1 H610 12,20 €/St K96ESA1 ‘
Einspeiseklemme,universZ,1-25mm?,1-pol. 1 H610 9,10 €/St K96ESA1E KOBESATE
Betatigungswerkzeug fur ESA, univers Z, 20 H610 18,00 €/St 27920
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Sammelschienenklemme, 1,5 - 16 mm?2

Sammelschienenhohe: 12 mm
Sammelschienendicke: 5mm

Eigenschaften:
- fir CU-Leitungen
- alle Rundleiterarten ein-/mehrdrahtig 1,5 mm? - 16mm?

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

KIBA S-Schienenklemme 1,5-16mm?, fir 12x5mm 20 H610 1,97 €/St K96A

Sammelschienenklemme, 2,5 - 35 mm?2

Sammelschienenhohe: 12 mm
Sammelschienendicke: 5mm
Breite installiertes Produkt: 15 mm

Eigenschaften:
- fir CU-Leitungen
- alle Rundleiterarten ein-/mehrdrahtig 2,5 mm? - 35mm?

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
S-Schienenklemme 2,5-35mm?,fir 12x5mm 20 H610 3,45 €/St K96C

Sammelschienenklemme, 1,5 - 50 mm?

Sammelschienenhohe: 12 /30 mm
Sammelschienendicke: 5mm
Breite installiertes Produkt: 16,5 mm

Eigenschaften:

- fir CU-Leitungen

- Rundleiter ein-/mehrdréhtig sowie feindrahtig mit AEH 10 mm? - 50mm?
- Sektorleiter 35 mm? - 50 mm?

K96D Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
S-Schienenklemme 10- 50mm? flr 12x5mm 50 H610 6,90 €/St K96D

Sammelschienenklemme, 10 - 50 mm?

Sammelschienenhohe: 12 mm
Sammelschienendicke: 5mm
Breite installiertes Produkt: 25,1 mm

Eigenschaften:

- fir CU- und AL-Leitungen

- min.: Alle Rundleiterarten 10 mm?

- max.: Rundleiter ein-/mehrdréhtig 50 mm?, Rundleiter feindrahtig mit AEH 35 mm?
- zum Einlegen des Kabels von oben geeignet

K96N

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
S-Schienenklemme 10- 50mm?,fiir 12x5mm 20 H610 17,80 €/St K96N

190 Technische Anderungen vorbehalten/Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt./Stand 01.11.2023



univers Z
:hager Sammelschienen und Anschlusszubehdr

Sammelschienenklemme, 25 - 70 mm?

Sammelschienenhdhe: 12 mm
Sammelschienendicke: 5/10 mm
Breite installiertes Produkt: 22,5 mm

Eigenschaften:

- fir Sammelschiene 12 x 5 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdréhtig 25 - 70 mm?
- fir Sammelschiene 12 x 10 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdrahtig 25 - 50 mm?
- fir CU-Leitungen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. K96F
S-Schienenkl. 25-70/50mm? fiir 12x5/10mm 10 He10 7,60 €/St K96F

Sammelschienenklemme, 16 - 95 mm?

Sammelschienenhdhe: 12 mm
Sammelschienendicke: 5/10 mm
Breite installiertes Produkt: 22 mm

Eigenschaften:

- fir Sammelschiene 12 x 5 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdréhtig 16 - 95 mm?
- fir Sammelschiene 12 x 10 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdrahtig 16 - 70 mm?
- fir CU-Leitungen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. K96H
S-Schienenkl. 16- 95/70mm? fir 12x5/10mm 10 He10 9,90 €/St K96H

Sammelschienenklemme, 16 - 70 mm?

Sammelschienenhdhe: 12 mm
Sammelschienendicke: 5/10 mm
Breite installiertes Produkt: 25,5 mm

Eigenschaften:

- fir Sammelschiene 12 x 5 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdréhtig 16 - 70 mm?
- fir Sammelschiene 12 x 10 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdrahtig 16 - 35 mm?
- fir CU-Leitungen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. KoM
SS-KI. 16-70mm? 15x5mm,16-35mm? 12x10mm 15  H610 9,10 €/St K96M
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Sammelschienenklemme, 50 - 150 mm?

Sammelschienenhohe: 12 mm
Sammelschienendicke: 5/10 mm
Breite installiertes Produkt: 34 mm
Eigenschaften:
- fir Sammelschiene 12 x 5 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdréhtig 50 - 150 mm?
- fir Sammelschiene 12 x 10 mm: alle Rundleiterarten ein-/mehrdréhtig 50 - 120 mm?
- fir CU-Leitungen
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
S-Schienenkl. 50- 150mm?2 fir 12x5/10mm 10 H610 36,40 €/St K96K
Sammelschienenklemme, 35 - 185 mm?
Sammelschienenhodhe: 12 mm
Sammelschienendicke: 5/10 mm
Breite installiertes Produkt: 33 mm
Eigenschaften:
- fir CU-Leitungen
- Sektorleiter SaS 12x5 mm: 50 mm? - 185 mm?
- Sektorleiter SaS 12x10 mm: 50 mm? - 120 mm?
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
S-Schienenklemme 50-185mm?2, 12x5/10mm 6 H610 28,30 €/St KS18A
Sammelschienenklemme mit Druckstiick, 35 - 185 mm?
Sammelschienenhohe: 12 mm
Sammelschienendicke: 5/10 mm
Eigenschaften:
- fr AL-Leitungen und CU-Leitungen
- mit Druckstlck
- Breite: 35,7 mm
- min.: alle Rundleiterarten 35 mm?
Sektorleiter ein-/mehrdrahtig 50 mm?
KS18D - max.: Rundleiter ein-/mehrdréhtig 50 mm?
Sektorleiter ein-/mehrdrahtig (oei SaS 12x5mm): 185 mm?
Sektorleiter ein-/mehrdrahtig (oei SaS 12x10mm): 120 mm?
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
S-Schienenklemme 50-185mm2, 12x5/10mm Al 6 H610 31,00 €/St KS18D
I - Sammelschienenklemme bis 50 mm?, isoliert (handriickensicher)
P / -
L™ Eigenschaften
- Nachristset zum Isolieren der PE-Sammelschiene 12 x 5 mm
ZY50KB - Anwendung hauptsachlich im TT-Netz
- Klemme nicht vollstandig isoliert, nur handriickensicher
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
NachrUstset m. SaS-Klemme isoliert,f. PE 1 HO020 16,60 €/St ZY50KB
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:hager Zahlersteckklemmen

Zahlersteckklemme fiir Drehstromzéahler

Nennstrom: 63 A L a\
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V P

Eigenschaften: \ L
- Polzahl: 3+N

- sperrbar KJ30S
- KJ30S: mit TRE/SG-Abgang
- KJB0T: ohne TRE/SG-Abgang

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Zahlersteckkl.,universZ,Drehstrom 63A 5 H610 126,90 €/St KJ30S
Z&hlersteckkl.,universZ,Drehstrom 63A 5 H610 106,50 €/St KJ30T

Zahlersteckklemme fiir Wechselstrom -
S

Nennstrom: 63 A Jk

Eigenschaften:

- Bemessungsstromspannung: 63 A / AC 230/400 V
- Polzahl: 1-N

- mit TRE/SG-Abgang

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Z&hlersteckkl.,universZ,Wechselstrom 63A 5 H610 59,70 €/St KJ10S

Abdeckung, plombierbar mit Hartpapierschieber

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Plombierhau., univers Z, fur alle KJ30.. 5 H610 28,40 €/St KJ05Z
Plombierhaube,univers Z, fir KJ10S 10 H610 21,30 €/St KJo4z

KJ05Z

Hartpapierschieber

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Hartpapierschieber, univers Z, fir KJ05Z 5  HB10 6,80 €/St KJ02Z KJ02Z
Hartpapierschieber, univers Z, fir KJ04Z 5 H610 5,60 €/St KJ06Z

Steckerstifte

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Steckerstifte f. ZSK,7x45mm,Drehstrom 1 H610 12,50 €/Set KJ03z

Steckerstifte f. ZSK,3 Stck, 40mm,1~AC 1 H610 5,30 €/Set KJ01Z

Entspannungsgriff zur Zéhler-Montage/-Demontage

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Entspannungsgriff,universZ,fir ZSK 3~ 1 H610 41,00 €/St KJ10zZ

KJ10Z
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Zubehdr zur Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04 :hager

T RJ45-Buchse Patch/Patch (WAN)
HNACIOr Schutzart: IP2X
Typ: RJ45 8(8)
ZZA5WAN2PP

Eigenschaften:

- geeignet fUr Zahlerplatz nach DIN VDE 0603-1

- zur Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04

- Kategorie: CAT 6A

- Gehéuse in Schutzklasse 2

- Patch-Buchse auf beiden Seiten

- universelle Montage auf der Hutschiene, dem Zahlerkreuz oder im RfZ

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
RJ45-Buchse Patch/Patch 180° fur WAN 1 HO17 50,10 €/St ZZ45WAN2PP
Patchleitungen fiir RJ45-Buchse (WAN)
Eigenschaften:
- geeignet fur den Einsatz im Zahlerplatz nach DIN VDE 0603-1 und zur Verlegung im NAR (ohne zusatzlich Isolierung)
! - geprift bis 6 kV (StoBspannung)
- Kategorie: CAT 5E FTP
- verfigbare Langen: 400 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm oder 5000 mm mit RJ45-Steckern an beiden Enden und
zusétzlich 50 m Rolle ohne Stecker
4 - Farbe: Blau
- Nicht fir herkémmliche/haushaltstbliche Patch-Anwendungen nach Norm EIA/TIA-1096-A, nur flr spezielle Anwendung im
) Zahlerplatz geeignet
ZZ45WAN040
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Patch-Leitung RJ45 fur WAN,bl.,400mm 1 HO17 13,50 €/St ZZ45WANO040
Patch-Leitung RJ45 fur WAN,blau,1m 1 HO17 18,70 €/St ZZ45WAN100
Patch-Leitung RJ45 fur WAN,blau,1,5m 1 HO17 19,80 €/St ZZA5WAN150
Patch-Leitung RJ45 fur WAN,blau,2m 1 HO17 21,20 €/St ZZA5WAN200
Patch-Leitung RJ45 fur WAN,blau,5m 1 HO17 26,00 €/St ZZ45WANS500
Kabelrolle fir WAN,blau,Lange 50m 1 HO17 172,50 €/St ZZ45WAN50R
BKE-Datenschnittstelle (OKK)
o . ‘ Anschlussart: RJ12
EHZ001K Eigenschaften:
- optischer Kommunikationskopf (OKK) 1Mbit zur Auslesung der Daten aus dem eHZ
- einsetzbar sowohl fiir den eHZ EDL-Z&hler, als auch fiir den eHZ Basiszéhler im intelligenten Messsystem
- Bei Verwendung eines Tarifschaltgerates EHZ002TS muss der Adapter EHZ001A eingesetzt werden (RJ12 auf RJ10);
im Set EHZ003 ist beides bereits enthalten
Bezeichnung Leitungslange VPE PrGr Preis Best.Nr.
BKE-Datenschnittstelle (OKK), 450mm 400 mm 1 HO17 69,00 €/St EHZ001K
e | Blindplatte fiir BKE-I und BKE-A/AZ
L}
| e
I Eigenschaften:
| - Zum berUhrungssicheren Abdecken von eHZ-Kontaktierungen ohne Zahler zwingend erforderlich nach AR4100:2019-04
[ |
! . Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
‘55' Blindplatte fur BKE,universZ, 1Stlck, , 1 HO17 18,90 €/St KU40XXE
I "
|
KU40XXE
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:hager Zubehér zur Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04

APZ zur Nachriistung

Eigenschaften:

- Zur NachriUstung bestehender Verteilerfelder (fir 3-reihige Abdeckung) mit einem APZ-Raum nach VDE-AR-N 4100:2019-04

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Best.-Paket,univ.Z,fir APZ Nachristung 1 H020 216,40 €/St ZY450APZ
ZY450APZ
Steckdose fiir APZ-Raum
Eigenschaften .—-*
- IP2X, inklusive Euroadapter W8
LS —
LY
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. PY L
Steckdose,universal,m.Haltewinkel, APZ 1 HO17 24,30 €/St VZ00APZ P
Bestlickungspaket,univers Z,Steckdose APZ 1 HO17 45,20 €/St ZY01APZ “
~
VZ00APZ
Hutschiene 6 PLE fiir APZ-Raum
Eigenschaften
- zuséatzliche Hutschiene 6 PLE fur Montage auf Lochblech (z.B. im APZ-Raum)
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Hutschiene,35x116,5x7,5mm,6PLE 1 HO17 4,15 €/St ZZ842A
RfZ Montagefeld mit Hutschiene
- fur die Erweiterung des 300 mm APZ
- nutzbar als zusétzlicher 150 mm RfZ
ZY150RFZ
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
RfZ Montagefeld,universZ,150x250mm 1 H020 135,10 €/St ZY150RFZ
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Spannungsversorgung fir Messsystem

:hager

- Zur Realisierung des geforderten Spannungsabagriffs je Zéhlerschrank nach
VDE-AR-N 4100:2019-04

- Bereitet den Zahlerschrank optimal auf den Einbau eines Messsystems vor.

- Zur Absicherung und Versorgung von Geréten des intelligenten Messsystems
im Raum fur Zusatzanwendungen (RfZ) und APZ-Raum mit Spannung.

- Verschiedene Varianten je nach VNB-Vorgabe

- Spannungsabgriff in der Regel vom netzseitiger Anschlussraum (NAR) vor dem
SLS. Alternativ bei eHZ auch in Absprache mit dem VNB aus der BKE-Kassette
maoglich (Besonders nitzlich in Bestandsgebauden in Zusammenhang mit BKE-
AZ Adaptern).

- Absicherung mit Sicherungsbox 1A 25kA (steckbar), die sowohl im RfZ,
als auch im NAR unter der plombierten Abdeckung platziert werden kann.
Alternativ Einsatz eines LS 6A 25 kA im NAR mdglich.

- Alle Bestiickungspakete sind mit verstarkt isolierten Leitungen
ausgestattet (Isolationsfestigkeit bis 6 kV), so dass die Verlegung
im Zahlerbereich kurzschlusssicher erfolgen kann.

Eigenschaften:

- Stecksystem
ZY3N1SA

Bestiickungspaket mit Sammelschienenbox 1,6A 25kA im NAR, fiir RfZ

- geeignet flr eHZ und 3-Punkt Zahlerplatze

- Platzierung der Sammelschienenbox im netzseitiger Anschlussraum (NAR)

- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Best-paket RfZ,BH=1100mm,SABO 1.6A 1 HO20 109,50 €/St ZY3N1SA
Best-paket RfZ,BH=1400mm,SABO 1.6A 1 HO20 111,90 €/St ZY5N1SA
Bestiickungspaket mit Sammelschienenbox 1,6A 25kA im NAR, fiir RfZ und APZ
T
(£ Gl Eigenschaften:
sy - geeignet flr eHZ und 3-Punkt Zahlerplatze
i - Stecksystem
of - Platzierung der Sammelschienenbox im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
ZY3N2SA - Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Best-paket APZ/RfZ,BH=1100mm,SABO 1.6A 1 HO20 113,00 €/St ZY3N2SA
Best-paket APZ/RfZ,BH=1400mm,SABO 1.6A 1 HO20 115,40 €/St ZY5N2SA
Bestiickungspaket mit Sicherungsbox 1A 25kA im RfZ, fir RfZ
Eigenschaften:
- geeignet flr eHZ und 3-Punkt Zahlerplatze
- Stecksystem
ZY3R1SI - Platzierung der Sicherungsbox im Raum fur Zusatzanwendungen (Rf2)
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Best-paket RfZ,BH=1100mm,SIBO 1A 1 HO20 113,00 €/St ZY3R1SI
Best-paket RfZ,BH=1400mm,SIBO 1A 1 HO20 115,40 €/St ZY5R1SI
Bestiickungspaket mit Sicherungsbox 1A 25kA im RfZ, fiir RfZ und APZ
Eigenschaften:
- geeignet fur eHZ und 3-Punkt Z&hlerplatze
- Stecksystem
ZY3R2SI - Platzierung der Sicherungsbox im Raum fir Zusatzanwendungen (RfZ)
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR
- Doppelabgriff von Sicherungsbox fir Spannungsversorgung des RfZ und APZ
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Best-paket APZ/RfZ,BH=1100mm,SIBO 1A 1 HO20 118,80 €/St ZY3R2SI
Best-paket APZ/RfZ,BH=1400mm,SIBO 1A 1 HO20 121,30 €/St ZY5R2SI
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Spannungsversorgung fur Messsystem

Bestiickungspakete mit Sicherungsbox 1A 25kA im RfZ fiir RfZ, Abgriff von BKE

Eigenschaften:
- geeignet fur eHZ-Zahlerplatze

- Einsatz auch mdglich in 3-Punkt Zahlerpléatzen in Verbindung mit BKE-AZ (Adapter)

- Stecksystem

- Platzierung der Sicherungsbox im Raum fir Zusatzanwendungen (RfZ)
- Spannungsabgriff L und N aus BKE-I oder BKE-AZ Kassette

- ZY20MS flr Abgriff ungezahit

- ZY50MS fir Abgriff gezahlt

- Einsatz nach Rucksprache mit VNB

ZY20MS

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Best-Paket, fir BKE,SIBO 1A im RfZ,ungez 1 H020 106,20 €/St ZY20MS
Best-Paket,fir BKE,SIBO 1A im RfZ,gezéh. 1 H020 105,50 €/St ZY50MS
Bestiickungspaket mit LS 6A 25kA im NAR, fiir RfZ
Eigenschaften: el
- geeignet fUr eHZ und 3-Punkt Zahlerplatze ﬂ — % ‘; J
- Platzierung der Sicherung (LS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR) u:i lz‘. | % o
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR .
ZY3N1LS
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Best-paket RfZ,BH=1100mm,LS 6A 1 H020 115,20 €/St ZY3N1LS
Best-paket RfZ,BH=1400mm,LS 6A 1 H020 117,50 €/St ZY5N1LS
Bestiickungspaket mit LS 6A 25kA im NAR, fiir RfZ und APZ .
Eigenschaften: O.} ;{- 7
- geeignet fUr eHZ und 3-Punkt Zahlerplatze Hl - % L J
- Platzierung der Sicherung (LS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR) ‘”QE uii & A
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR -
- Doppelabgriff vom LS fir Spannungsversorgung des RfZ und APZ ZY3N2LS
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Best-paket APZ/RfZ,BH=1100mm,LS 6A 1 H020 121,20 €/St ZY3N2LS
Best-paket APZ/RfZ,BH=1400mm,LS 6A 1 H020 123,50 €/St ZY5N2LS
Bestiickungspaket mit SLS 1-polig 16A 25kA im NAR, fiir RfZ
Eigenschaften:
- geeignet fir eHZ und 3-Punkt Zahlerplatze
- mit SLS 1-polig, 16A, 25kA fir den UAR
- Platzierung der Sicherung (SLS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR) Y
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR ZY3N2SLS
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Best-paket APZ/RfZ,BH=1100mm, SLS 16A 1 H020 174,20 €/St ZY3N2SLS
Bestiickungspaket mit SLS 1-polig 16A 25kA im NAR, fiir RfZ und APZ
Eigenschaften:
- geeignet fUr eHZ und 3-Punkt Zahlerplatze
- mit SLS 1-polig, 16A, 25kA fir den UAR
- Platzierung der Sicherung (SLS) im netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Spannungsabgriff L und N von der Sammelschiene im NAR
- Doppelabgriff vom SLS fir Spannungsversorgung des RfZ und APZ ZV3N1SLS
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Best-paket RfZ,BH=1100mm,SLS 16A 1 H020 174,40 €/St ZY3N1SLS
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Spannungsversorgung flir Messsystem :hager

Sammelschienenbox und Leitungen

Polanzahl: op

KU9S80SBZ

Eigenschaften:

- Sammelschienenbox zur Montage im netzseitigen Anschlussraum (steckbar)

- Direktkontakierung auf den Sammelschienen (N, L1)

- Zur Spannungsversorgung und Absicherung von Zusatzgeraten in Verbindung
mit den Spannungsabgriffsteckern (KU9S115SBx, KU9S80SBX)

- Sammelschienenbox bleibt unter der Abdeckung, fingersicher

- integrierte Schmelzsicherung 1,6 A

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Leitung fir SABO,uni.Z,800mm,VPE=10St 1 HO17 513,30 €/St KU9S80SBZ
Leitung fir SABO,uni.Z,800mm,VPE=1St 1 HO17 51,40 €/St KU9S80SBE
Leitung fir SABO,uni.Z,1150mm,VPE=1St 1 HO17 73,70 €/St KU9S115SBE
Leitung fir SABO,uni.Z,1150mm,VPE=10St 1 HO17 737,90 €/St KU9S115SBZ
Sammelschienenbox,1.6A,25kA,VPE=1Stlick 1 HO17 65,40 €/St KU9S15HE
Sammelschienenbox, 1.6A,25kA,VPE=10 Stlick 1 HO17 654,60 €/St KU9S15HZ
Ersatzsicherung 10 Stlick SABO,1.6A,25kA 1 HO17 3,70 €/St KU9S15ES
Sicherungsbox

Polanzahl: 2P
Abschaltstrom: 25 kKA

Eigenschaften:
- Sicherungsbox zur Montage auf Hutschiene im Raum flr Zusatzanwendungen (RfZ)
KU9S10HE oder im netzseitigen Anschlussraum (steckbar)
- Zur Spannungsversorgung und Absicherung von Zusatzgeréten in Verbindung
mit den Spannungsabgriffsteckern (KU9S2xHE) bei eHZ Zahlerplatzen
- Sicherungsbox bleibt unter der Abdeckung, fingersicher
- integrierte Schmelzsicherung 1A
- Farbe lichtgrau (RAL 7035)

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig 1 HO17 37,70 €/St KU9S10HE
Sicherungsbox 1A,230V,25kA,2-polig, VE=10 1 HO17 375,90 €/St KU9S10HZ
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:hager Zubehor, Zahlerplatz

PE/N-Klemmen auf Trager, waagerecht

Eigenschaften:
- mit QuickConnect-Technik

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Trager,universZ,2x14PE/N-Klemmen,waager. 1 H610 22,30 €/St FZ381
Trager,universZ,2x18PE/N-Klemmen,waager. 1 HB610 24,00 €/St FZ382 FZ383
Trager,universZ,2x22PE/N-Klemmen,waager. 1 H610 32,40 €/St FZ383
Klemmentréager, univers, QuickConnect 1 H123 5,70 €/St UZ00K1
PE/N-Klemmen auf Trager, senkrecht
Eigenschaften:
- mit QuickConnect-Technik
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Trager,universZ,2x284PE/N-Klemmen,waager 1 HB610 42,40 €/St FZ384 F7384
Etagenadapter, unbestiickt
Eigenschaften:
- zur senkrechten Montage im Kopf- oder FuBteil
- max. 2 Klemmbl&cke mit je 18 Klemmstellen (KN18E/N)
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. -
Etagenadapter,universZ,unbestlickt 1 H123 7,10 €/St UZ00OK2 UZ0oK2
PE- und N-Klemmschienen
Eigenschaften: Z
- mit Tragblock zum Einclipsen in die Schnapptirme i 2
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. !F ‘@.ﬂ"
PE/N-Klemme,universZ, 2x5 Klemmstellen 1 HB610 21,40 €/St KMO05C
PE/N-Klemme,universZ, 4x5 Klemmstellen 1 HB610 23,80 €/St KMO05B KMOSB
PE/N-Klemme,universZ, 2x13 Klemmstellen 2 HB610 16,50 €/St KM13A
PE/N-Klemme,universZ, 2x22 Klemmstellen 2 HB610 35,80 €/St KM22A
PE/N-Klemme,universZ, 2x25 Klemmstellen 2 H610 37,90 €/St KM25A
Hauptleitungsabzweigklemmen e
Eigenschaften: T e S e
- Berlihrungsschutz gemaB DGUV Vorschrift 3 e P ot
. ~
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. o o”
Abzweigkl.,universZ,3P, 2x25/2x16mm? 5 H610 22,80 €/St KH23C p
Abzweigkl.,universZ,5P, 2x25/2x16mm? 5 H610 37,60 €/St KH25C KH25G
Hauptl.Abzweigklemme 5p., 35mm?, IP20 1 H610 73,50 €/St KH45A
Hauptleitungsabzweigklemmen, 1-polig, anreihbar
Nennstrom: 100 A
Eigenschaften: - Drehmoment Hauptleitung:
- Bemessungsspannung 400V AC 10 - 35 mm? starr/mehrdréhtig 3,5 Nm
- Anschlussquerschnitt KH35E, L und N: - Drehmoment Abzweigleitung:
2 x 10mm? - 35mm? und 2 x 1,5mm? - 25mm? 1,5 - 25 mm? starr/mehrdrahtig 2,5 Nm
- Anschlussquerschnitt KH35E8: - Abmessung 43mm x 27mm
2 x 35 mm?und 6 x 1,5 mm? - 25 mm? - Starre Rundleiter Cu / Mehrdréhtige Rundleiter Cu
- Schrauben: Kombischlitz - Die Klemmen kdnnen aneinander gesteckt werden. KH35E
- Montage auf Hutschiene
Bezeichnung Hohe Breite Tiefe VPE PrGr Preis Best.Nr.
Hauptl.Abzweigklemme 1p., 35mm?, IP20,PE 55 mm 27 mm 37 mm 5 H610 16,50 €/St KH35E
Hauptl.Abzweigklemme 1p., 35mm?, IP20,L 55 mm 27 mm 37 mm 5 H610 16,50 €/St KH35L
Hauptl. Abzweigklemme 1p., 35mm?, IP20,N 55 mm 27 mm 37 mm 5 H610 16,50 €/St KH35N

Steuerleitungsklemmen
Eigenschaften:

- zum Einbau in Anschlussraume .
Anschlussquerschnitt

Bezeichnung Polanzahl ~ Steuerleitung massiv. VPE PrGr Preis Best.Nr.

Steuerleit.kl., universZ, 3x4 mm? 3P 1,5/ 4 mm? 10 H610 10,70 €/St KTO03A KTO7B

Steuerleit.kl.,universZ,7-p, bis 2,5mm? 7P 1/2,5 mm? 10 H610 14,80 €/St KT07B

Steuerleitungsklemmen bis 6 mm? mit Drahtschutz

Eigenschaften:
- fur senkrechte und waagerechte Montage
- Schnellbefestigung 35mm

- K&64K mit Plombierhaube
Anschlussquerschnitt
Bezeichnung Polanzahl  Steuerleitung massiv.  VPE PrGr Preis Best.Nr.
Steuerleit.kl., univers Z, 7x6 mm? 7P 1/6mm? 20 H610 9,50 €/St K53 K53
Steuerleit.kl., universZ, 7-polig, 6 mm? 7P 1/6 mm? 6 H610 16,10 €/St K54K
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Zubehdr, Zahlerplatz :hager

Zahlerverschlusshaube

Eigenschaften:
- zum plombierbaren VerschlieBen der Leitungseinfihrungséffnung bei Zahlertragplatten 3-Punkt, inklusive 7-Isolierhltchen
- kann zerstorungsfrei entfernt werden

To5L Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Sperrverschluss,universZ,3-P. ZP,einteil 1 HO17 27,00 €/St TO5L
Sperrverschluss
i ' Eigenschaften:

- zum plombierbaren VerschlieBen und Sichern der Leitungsenden auf Z&hlertragplatten 3-Punkt
- mit Unterteil, Haube und 7 Isolierhitchen

- TO5E: die Abdeckung kann ohne Zerstérung entfernt werden

- T95A: die Abdeckung kann nur mit Zerstérung entfernt werden

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
VNB Sperrverschluss,universZ,3-Punkt-Zp. 1 HO17 50,50 €/St T95A
T95A Sperrverschluss,universZ,3-P.ZP, zweiteil 1 HO17 67,90 €/St T95E

Leitungshalter

Eigenschaften:
- zum Einschnappen der Zahlerleitungen, wenn kein Zahler montiert ist
- fir 10 mm? Leitungen

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Befestigungsclip flr Zahlerleitungen 50 HO17 5,40 €/St us41y

Hutschienen

Eigenschaften:

- fir Gerate und Klemmenaufbau
- mit Befestigungsschrauben

- UB2A: abgesenkt max. 32 mm

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Hutschiene, universZ,35x248x7,5mm,Metall 1 HO17 5,20 €/St us42B
Hutschiene,universZ,7,56x35mm,abgesenkt 1 HO17 22,60 €/St U82A

Hutschiene, isoliert aufgebaut, abgesenkt

Lange: 206 mm

Eigenschaften:

- 1-feldig

- Absenkung 21 mm (UT22B)

- Absenkung wéhlbar 13, 17 oder 21mm (UT22C)

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Hutschiene isoliert,univers, 1-feld,7,5mm 1 H113 25,00 €/St uT22B
Hutschiene,univers,1-feld,7,5mm;isoliert 1 H113 13,20 €/St uT22C
Isolierstiick

Eigenschaften:
- zum isolierten Aufbau der Hutprofilschienen 7,5 mm
- mit Befestigungsschrauben

us4aTt

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Isolierstiick,universZ,m. Schrauben,2 St. 1 HO17 10,00 €/St us4at
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Kabelabfangschiene

Eigenschaften:
- zum Einbau in Kopf-/FuBteil universZ
- MaBe: Lange 100 mm, C-Profil 30 x 15 mm, SchlitzmaB 16 mm

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kabelabfangschiene,univers,|P44/54,1feld 1 H106 21,10 €/St FZ850S FZ850S

Absenkbiligel, verstellbar

Eigenschaften:

- zum VergroBern der Einbautiefe von Montageelementen
- mit Befestigungsschrauben

- max. Absenkung 32 mm

- 1 Satz = 4 Stick

- zum Einbau in 90SL und universZ

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. us21P
Absenkblgel, univers, 4 St. 1 HO19 56,40 €/St us21P

Montageplatten

Werkstoff: Stahl
Oberflache: verzinkt

Eigenschaften:
- mit Absenkbugel
- fur 90SL und universZ

Héhe Breite VPE PrGr Preis Best.Nr.
87,5 mm 203,5 mm 12 HO17 37,80 €/St us2D
197 mm 203,5 mm 6 HO17 55,90 €/St US2E
347 mm 203,5 mm 6 HO17 64,90 €/St U82F

Beriihrungsschutzabdeckung fiir netzseitigen Anschlussraum, geschlossen

Eigenschaften:

- fir NHOO-Unterteile ohne Plombierhaube U84A

- ZU7xF: Trenner mit Blende (Baureihe alt: LTO4)

- ZU7xFN: Trenner ohne Blende (Baureihe neu: LT05)

- ZU79E fir Tandemelement

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Abdeckung,univ.Z,300mm,flr SLS 1 HO17 54,00 €/St ZU79s
Abdeckung,univ.Z,150mm,geschlossen 1 HO17 22,60 €/St ZU62A 7U79S
Abdeckung,univ.Z,300mm,geschlossen 1 HO17 38,90 €/St ZUT9A
Abdeckung,univ.Z,450mm,geschlossen 1 HO17 67,80 €/St ZU79G
Abdeckung,univ.Z,300mm,2x LTO4x 1 HO17 42,30 €/St ZU78F
Abdeckung,univ. Z,300mm,f.2xNHO0-Trenner 1 HO17 40,60 €/St ZU78FN
Abdeckung,univ.Z,300mm,NHO0 3-polig 1 HO17 43,90 €/St ZU79B
Abdeckung,univ.Z,300mm,NHO0-UT auf MP 3p 1 HO17 43,90 €/St ZU79C
Abdeckung,univ.Z,300mm,NHOO Reiter 2x 3p 1 HO17 43,90 €/St ZU79E
Abdeckung,univ.Z,300mm, 1x LTO4x 1 HO17 42,30 €/St ZU79F
Abdeckung,univ.Z,300mm, 1x LTO5x 1 HO17 39,80 €/St ZU79FN
Abdeckung,univ.Z,300mm,NH00 Reiter 4p. 1 HO17 43,90 €/St ZU79H
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Beriihrungsschutzabdeckung fiir Verteiler, geschlitzt

Breite installiertes Produkt: 250 mm
RAL Farbnummer: 9010
Farbe: weil
Q.
US11A3 Bezeichnung Hoéhe VPE PrGr Preis Best.Nr.
Berihr.schutz.abd,universN, 150x250mm, 12M 150 mm 1 H111 38,00 €/St US11A3
Beruhr.schutz.abd,universN,300x250mm 300 mm 1 H111 44,60 €/St US21A3
BerUhr.schutz.abd,universN,450x250mm 450 mm 1 H111 58,50 €/St US31A3
Beruhr.schutz.abd,universN,600x250mm 600 mm 1 H111 72,30 €/St US41A5
Beruhr.schutzabd.,universN,750x250mm 750 mm 1 H111 85,90 €/St US51A5
BerUhr.schutz.abd,universN,900x250mm 900 mm 1 H111 101,20 €/St US61A5
= T Beriihrungsschutzabdeckung fiir Verteiler, perforiert
Breite installiertes Produkt: 250 mm
Farbe: reinwei3 RAL 9010
- Abdeckungen fir APZ-Raum 300 mm
- mit perforierten Gerateschlitzen
= Bezeichnung Héhe VPE PrGr Preis Best.Nr.
in Berthr.schutz.abd,univ.Z,300x250mm, perf. 300 mm 1 H111 37,90 €/St US21AP
US21AP BerUhr.schutz.abd,univ.Z,450x250mm,perf. 450 mm 1 H111 52,10 €/St US31AP
Beriihrungsschutzabdeckung fiir eHZ-Zusatzraum
Breite installiertes Produkt: 250 mm
Farbe: reinwei3 RAL 9010
p— Eigenschaften:
- 1-reihig
ZUB3EA - plombierbar
- geschlossen
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Abdeckung,univ. Z,150mm,geschlossen,eHZ 1 HO17 22,60 €/St ZUG2EA
Abdeckung,univ.Z,150x250mm,geschl.,RfZ 1 HO17 22,60 €/St ZUG3EA
- — Zahlertragplatte eHZ
P
I l o Breite installiertes Produkt: 250 mm
R -
| i Eigenschaften:
- Farbe: RAL9010 (reinweiB)
- fUr eHZ-Zahler in Stecktechnik
- mit Raum fUr Zusatzanwendungen
- BKE-I Kassette separat bestellen (KU73S/Cxx)
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
2U96EZ Zahlertragplatte eHZ,univers Z,450mm 1 HO17 83,10 €/St ZU96EZ
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Zahlertragplatte fiir 3-Punkt-Befestigung

Breite installiertes Produkt: 250 mm
Eigenschaften:
- Farbe: RAL9010 (reinweiB) |
- fur Zahler mit 3-Punkt-Befestigung
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. L .
Zahlertragplatte 3Punkt,universZ,300mm 1 HO17 79,10 €/St ZU95
Zéhlertragplatte 3Punkt,universZ,450mm 1 HO17 82,90 €/St ZU9%%6 7U96
Zahlertragplatte 3Punkt,universZ,750mm 1 HO17 166,10 €/St ZU97
Zahlertragplatte fiir 3-Punkt-Befestigung, geschlossen, mit Plombierung :
1_

Breite installiertes Produkt: 200 mm

ZU98
Eigenschaften:
- Farbe: RAL9010 (reinweiB)
- fUr Z&hler mit 3-Punkt-Befestigung
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Verschlussplatte 3-Pkt.,universZ,geschl. 1 H020 21,70 €/St ZU98
Zihlerbefestigungsschraube
Eigenschaften:
- 1 Satz = 3 Stiick im Polybeutel
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. N94N
3 Zahlerschrauben 30 HO50 15,10 €/St N94N
Haubenturm, Unterteil
Eigenschaften:
- Ersatzteil
- Satz (1 x links und 1 x rechts)
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Haubenturm-Unterteil,universZ,mit Riegel 1 HI11 3,40 €/St UZ03A1 UZ03A1
Haubenturm doppelt,universZ,m. Schrauben 1 H111 3,15 €/St UZ04A1
Haubenturm, Oberteil, niedrig
Eigenschaften:
- Ersatzteil
- 1 Stlck

UZ01A2
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Haubenturm-Oberteil,universN,niedrig 1 H111 1,67 €/St UZ01A2
Haubenturm fiir netzseitigen Anschlussraum
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. ’
Haubenturm,universZ, Satz=2 Stlick 1 HO17 8,70 €/St Z2Z40C

w'¥e

ZZ40C
Verschlussbolzen
Eigenschaften: & ‘.
- flr BerlUihrungsschutzabdeckung P >
- plombierbar ﬁv
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. UZ06AT
Verschlussbolzen,universN,Ersatzteil 1 H111 1,32 €/St UZ06A1
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Sammelschienentrageroberteil

Eigenschaften:
- zum Einsetzen in das Sammelschienentréagerunterteil
- ZZB0A: fur netzseitigen Anschlussraum mit 210 mm Nutzbreite (alte Ausflhrung bis Baujahr 06.2005)

7760A - ZZ60B: flr netzseitigen Anschlussraum mit 216 mm Nutzbreite (aktuelle Ausfihrung bis Baujahr 07.2005)
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
S-Schienentrageroberteil,univ.Z,f. 210mm 1 HO17 10,30 €/St ZZ60A
S-Schienentrageroberteil,univ.Z,f. 216mm 1 HO17 10,30 €/St 2Z60B

Bestiickungspakete fiir Spannungsversorgung SG-Platz

Eigenschaften
- fUr die Spannungsversorgung und Absicherung eines Schaltgerates (SG/TRE) auf 3-Punkt Befestigung

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Bestlickungspaket, universZ, fur SG-Platz fur Sa.-schienen, Spg.- 1 H020 76,00 €/St ZY3XL
versorg. mit DO1

Bestlickungspaket, universZ, fur SG-Platz fur Sa.-schienen, Spg.- 1 HO020 65,50 €/St ZY3TR
versorg.mit DIl

Bestulickungspaket, universZ,fir SG-Platz,fir Sa.-schienen, Spg.- 1 HO020 86,60 €/St Y12ST

versorgung mit LS

Bestiickungspaket fiir Steuerleitungsquerverdrahtung

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Best.-Paket Steuerleitung NAR Feld/Feld 1 H020 76,70 €/St ZY12ST

ZY12ST

Bestiickungspakete fiir PV-Uberschusseinspeisung

Eigenschaften

- zur Nachriistung fiir PV-Uberschusseinspeisung

- ZYO1PV (10 mm?) bis 4,6 KVA (eHZ), im Zahlerfeld (eHZ) bzw. zum Nachbarfeld (3-Pkt.) Héhe 900 /1050mm,
Leitungslange 950mm

- ZY02PV (10 mm?) ab 4,6 kVA (3-Pkt), im Zahlerfeld Héhe 1350mm, Leitungslénge 1400mm

- ZY11PV (16 mm?) bis 4,6 kVA (eH2), im Zahlerfeld (eHZ) bzw. zum Nachbarfeld (3-Pkt.) Héhe 900 /1050mm,
Leitungslange 1100mm

- ZY12PV (16 mm?) ab 4,6 KVA (3-Pkt), im Zahlerfeld Hohe 1350mm, Leitungsléange 1400mm

ZYO1PV Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Bestlickungspaket, univz, 10mm?, PV-Ubers. 1 HO020 134,10 €/St ZYO01PV
< 4,6 kVA bei 1-feldigen eHZ-Schranken

Bestlickungspaket, univers Z, 10mm?, PV-Uberschuss, 1 HO020 147,50 €/St ZY02PV
ZTP 750mm bis 32A Dauerstrom

Bestlickungspaket, univers Z, 16mm?, PV-Uberschuss, 1 HO020 226,10 €/St ZY11PV
ZTP 450mm bis 44A Dauerstrom

Bestlickungspaket, univers Z, 16mm?, PV-Uberschuss, 1 HO020 239,00 €/St ZY12PV

ZTP 750mm bis 44A Dauerstrom

Beschriftungsbdgen DIN A4

= Eigenschaften:
- DIN A4-Bogen
- 1 Satz = 10 Stlick

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Beschriftungsbdgen, Stromkreistab., 10St. 1 HO17 10,00 €/St ZZ90A
— Beschriftungsbdgen,Installationsnr.,10St 1 HO17 8,40 €/St Z2Z90B
Beschriftungsbdgen,Nummerier.1-108,10St. 1 HO17 10,00 €/St 2790C
Kanaloberteil fiir eHZ-Zahlertragplatten
‘ Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kanaloberteil,universZ,fir eHZ-ZTP 1 HO17 18,80 €/St ZU98EHZ
i
ZU98EHZ
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eHZ-Adapter BKE-A/AZ fur Bestandsanlagen

Farbe RAL 9010
63 A/ AC 400V

Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung zum Umristen von bestehenden Zéhler-
platzen mit 3-Punkt-Befestigung nach DIN 43870 und Zahlertafeln nach DIN
43853 zu einem eHZ Zahlerplatz

BKE-A Adapter Basis, 3-phasig, mittig sitzend

Eigenschaften:

- mittig sitzend

- erweiterbar mit RfZ zu BKE-AZ fur Smart Metering-Komponenten bis zu 14 PLE (10+2+2 PLE)
- fir Dauerstromanwendungen bis 50 A

- Klemmendeckel enthalten

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-A,3ph,universZ,mittig,Basis 1 St 1 HO17 193,90 €/St KUS83LHE

BKE-A,3ph,universZ, mittig,Basis, 10 St 1 HO17 1.939,10 €/St KU83LHZ KU8SLHE

BKE-AZ Adapter inklusive RfZ fiir 10+2+2 PLE, 3-phasig, mittig sitzend i

Eigenschaften.

- mittig sitzend -

- inklusive RfZ mit 14 PLE (10+2+2 PLE) fir Smart Metering-Komponenten

- fur Dauerstromanwendungen bis 50 A

- Klemmendeckel enthalten

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-AZ,3ph,universZ,mittig10+2+2PLE, 1St 1 HO17 230,80 €/St KU83CHE

BKE-AZ,3ph,universZ,mittig10+2+2PLE, 10S 1 HO17 2.308,40 €/St KUS3CHZ KUB3CHE

Raum fiir Zusatzanwendungen fiir BKE-A Basis (KU83xxx) B

Eigenschaften:

- Raum flr Zusatzanwendungen zur Erweiterung der BKE-A Basis flr Smart Metering-Komponenten | J—

- fUr bis zu 14 PLE (10+2+2) _T'

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Zusatzraum 10+2+2 f.BKE-A mittig ,1St 1 HO17 54,20 €/St KU8XCHE m

Zusatzraum 10+2+2 f.BKE-A mittig ,10 St 1 HO17 540,10 €/St KU8XCHZ l
KUBXCHE

Klemmdeckel fiir KU33xxx . :

Eigenschaften: ] 1 i

- Klemmdeckel groB flr Zahlerplatze mit 63 A Zahlersteckklemmen [e—=—

- reinweiB3 RAL 9010

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. KU3XZSK

Zubehor KU33,universZ,Klemmendeckel,groB 1 HO17 21,80 €/St KU3XZSK

Zubehor KU33,universZ,Deckel , oben, OKK 1 HO17 16,30 €/St KU3X0

eHZ-Adapter BKE-A Basis, 1-phasig, fiir Wechselstromanwendungen : " {

Eigenschaften: ] s

- BKE-Datenschnittstelle (OKK) separat bestellen: EHZ001K J |

- zur Montage auf Montageplatten geeignet b G

- unterer Klemmdeckel enthalten I

-HxBxT=220x 133 x 115 mm (Tiefe inkl. eH2) _ s

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

BKE-A 1-ph.,universZ,Basis, 1 Stlick 1 HO17 95,50 €/St KU11LHE

BKE-A 1-ph.,universZ,Basis, 10 Sttick 1 HO17 054,10 €/St KU11LHZ KUT1LHE

Zubehor KU83..., univers Z, Klemmendeckel, klein

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. =

Zubehér KU83,universZ, Klemm.deckel,klein 1 Ho17 23,00 €/St  * KUSXKE . & i degr

Zubehdr KU83,10x Klemmendeckel,klein 1 HO17 222,30 €/St KU8XKZ e
KU11LHE

Zubehor KU83..., univers Z, 1 x Klemmendeckel, groB

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

Zubehor KU83,1x Klemmendeckel,groB 1 HO17 21,10 €/St  * KUBXGE

Zubehdr KU83,10vx Klemmendeckel,groB 1 HO17 210,70 €/St  » KU8BXGZ
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Kabelkanéle zum Einbau auf Zahlertragplatten nach DIN 43870 und DIN VDE 0603 Besonders nutzlich zur Leitungsverlegung vor der Zahlertragplatte in

mit Zahlerkreuz (3-Punkt-Befestigung) in Kombination mit einem BKE-AZ Adapter. Bestandsanlagen, z.B. bei der Integration eines intelligenten Messsystems.
J B Kabelkanéle fir einstéckige Zahleranlagen
L' I Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
- " i Komplettset Kanal, univers Z, 450x30mm 1 HO17 12,20 €/St KU9K43HES
Kanal, univers Z, 450 x 30 mm, 20 Stlick 1 HO17 124,20 €/St KU9K43HW
Komplettset Kanal, univers Z, 450x60mm 1 HO17 14,00 €/St KU9K46HES
Kanal, univers Z, 450 x 60 mm, 20 Stiick 1 HO17 163,00 €/St KU9K46HW
11
KU9K43HES
Kabelkanéle fiir doppelstdockige Zahleranlagen
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
[ : Komplettset Kanal, univers Z, 750x30mm 1 HO17 16,50 €/St KU9K73HES
—"" Kanal, univers Z, 750 x 30 mm, 20 Stlick 1 HO17 213,40 €/St KU9K73HW
S Komplettset Kanal, univers Z, 750x60mm 1 HO17 18,80 €/St KU9K76HES
Kanal, univers Z, 750 x 60 mm, 20 Stiick 1 HO17 251,70 €/St KU9K76HW
KU9K73HES
Zubehor
- Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
1 S-Klammern, univers Z, 40 Stlick 1 HO17 35,50 €/St KU9K10H
U-Klammermn, univers Z, 40 Sttick 1 HO17 35,80 €/St KU9K11H
Leitungseinflihrung, univers Z, 40 Stiick 1 HO17 23,80 €/St KU9K12H
KUGK10H VerschiuBschieber, univers Z, 40 Stiick 1 Hot7 23,80 €/St KU9K13H
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BKE-Datenschnittstelle (OKK)

Anschlussart: RJ12

Eigenschaften: EHZ001K
- optischer Kommunikationskopf (OKK) 1Mbit zur Auslesung der Daten aus dem eHZ
- einsetzbar sowohl flr den eHZ EDL-Z&hler, als auch flr den eHZ Basiszahler im intelligenten Messsystem
- Bei Verwendung eines Tarifschaltgerates EHZ002TS muss der Adapter EHZ001A eingesetzt werden (RJ12 auf RJ10);
im Set EHZ008 ist beides bereits enthalten

Bezeichnung Leitungslénge VPE PrGr Preis Best.Nr.
BKE-Datenschnittstelle (OKK), 450mm 400 mm 1 HO17 69,00 €/St EHZ001K

eHZ EDL-Tarifmanagement-Set

Eigenschaften:

- Set fur die Realisierung der Tarifsteuerung im eHZ-System mit EDL-Zahler

- Set nicht geeignet fur den Einsatz mit Basiszahler

- Tarifsteuerung mit Modulargeréat im Raum fUr Zusatzanwendungen

- Set bestehend aus Tarifsteuergerat EHZ002TS, optischem Kommunikationskopf EHZ001K (OKK)
und Adapter EHZOO1A von RJ12 auf RJ10

- Set ist aufeinander abgestimmt und garantiert so die optimale Funktion im System

- Set immer gemeinsam einsetzen, eventuell bereits eingebaute Komponenten austauschen.

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. BHZ003
eHZ EDL-Tarifmanagement Set 1 HO17 233,10 €/St EHZ003
Adapter RJ12/RJ10
)
Eigenschaften
- Bei Verwendung eines Tarifschaltgerates EHZ002TS (RJ10) in Verbindung mit der OKK EHZ001K (RJ12) muss der Adapter
EHZ001A (RJ12 auf RJ10) verwendet werden. Beide Artikel sind im Set EHZ003 bereits enthalten.

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. EHZ001A
Adapter R12/RJ10, fir Verbindung von OKK 1Mbit 1 HO17 10,00 €/St EHZO001A
zu Tarifschaltgerat
Blindplatte fiir BKE-1 und BKE-A/AZ e |

|

‘ . -
Eigenschaften: l 1
- Zum berUhrungssicheren Abdecken von eHZ-Kontaktierungen ohne Zahler zwingend erforderlich nach AR4100:2019-04 |

s 1

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. 1 :
Blindplatte fir BKE,universZ, 1Stlck, , 1 HO17 18,90 €/St KU40XXE ‘éh‘
Blindplatte fur BKE,universZ, 10Sttck, , 1 HO17 188,20 €/St KU40XXZ Ii 1 q

|

KU40XXE
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i Spannungspfadabagriffe fiir BKE-1 und BKE-A/AZ

Eigenschaften:

- fir den Spannungsabgriff aus der eHZ-Kontaktierung (BKE-I oder BKE-A/AZ)

- Abgriff aus gezéhltem oder ungezahltem Bereich moglich, steckbar

KU9S40SBE - Alle Varianten sind mit verstérkt isolierten Leitungen ausgestattet (Isolationsfestigkeit bis 6 kV),
s0 dass die Verlegung

im Zahlerbereich kurzschlusssicher erfolgen kann.

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Leitung fir SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stiick HO17 44,70 €/St KU9S40SBE
Leitung flr SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stiick HO17 447,40 €/St KU9S40SBZ
HO17 26,10 €/St KU9S30SVE
HO17 259,20 €/St KU9S30SVZ
HO17 35,40 €/St KU9S80VBE
Spgsabgriff, universZ, 800mm, sw/bl, verdichtet-Buchse, 10 Stlick HO17 353,40 €/St KU9S80VBZ

1
1
Spgsabgriff, universZ, 300mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stlick 1
1
]
1

BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stick 1 HO17 39,90 €/St KU9B43GBE
1
1
1
1
1
1
1

Spgsabgriff, universZ, 300mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 10 Stlick
Spgsabgriff, universZ, 800mm, sw/bl, verdichtet-Buchse, 1 Stlick

BKE-Spgsabagriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 10 Stick HO17 396,70 €/St KU9B43GBZ
BKE-Spgsabagriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stlick HO17 31,30 €/St KU9S46GVE
BKE-Spgsabagriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 10Stlick HO17 311,60 €/St KU9S46GVZ
BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stiick HO17 31,30 €/St KU9B43GVE
BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-verdichtet, 10 Stlick HO17 311,60 €/St KU9B43GVZ
BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 1 Stlick HO17 39,90 €/St KU9S46GBE
BKE-Spgsabagriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 10 Stiick HO17 396,70 €/St KU9S46GBZ

Abdeckung fiir eHZ-Zusatzraum, Ersatzteil

Eigenschaften:

- plombierbar
o Bezeichnung . VPE PrGr Preis Best.Nr.
‘\ Abdeckung,univ. Z,150mm,geschlossen,eHZ 1 HO17 22,60 €/St ZUG2EA
ZUB2EA
= Kanaloberteil fiir eHZ-Zahlertragplatten
| Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kanaloberteil,universZ,fir eHZ-ZTP 1 HO17 18,80 €/St ZU9BEHZ
ZU9BEHZ
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:hager

volta

Kleinverteiler Unterputz, IP30

- fur Geréate bis 63 A

- Wandeinbautiefe 90 mm

- Gerateeinbautiefe: maximal 70 mm

- Gerateabdeckung mit 90°-Schnellbefestigungsschrauben,
serienmaBig plombierbar

- verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm Putzausgleich

- integrierte Wasserwaage

- Tur aus Stahlblech mit versenktem Griff

- Turscharnier handbedienbar

- TUranschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- fingersichere QuickConnect-Klemme in Schnapptechnik
- Klemmen flr FI-Schutz-Schalterverdrahtung serienmaBig fir 1 - 5 reihige Verteiler

- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871

- geeignet zum Einsatz in Wohnungsgeb&uden nach DIN 18015
- Flachausflihrung: Standardverteiler mittels Erhdhungsrahmen (Zubehor) auf
72 mm Wandeinbautiefe umrUstbar

Kleinverteiler volta Unterputz, 1-reihig

RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Unterputz
Schutzart: IP30
Anzahl der Turen: 1
Anzahl Hutschienen: 1
Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm? 16 x N + 11 x PE

- Zugblgelklemme 1,5 - 25 mm?: 3 x N + 3 x PE VU12NC
- Klemmenbesttickung: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E I
Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kleinv.,Volta,UPV,1x12PLE,IP30 1 1 H121 122,90 €/St VU12NC
Kleinverteiler volta Unterputz, 2-reihig

RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Unterputz
Schutzart: IP30
Anzahl der Turen: 1
Anzahl Hutschienen: 2
Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm? 21 x N + 14 x PE

- Zugbligelklemme 1,5 - 25 mm? 4 x N + 4 x PE

- Klemmenbesttickung: 2 x KN10ON + 1 x VZ455N + 1 x KN18E

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr. VU24NC
Kleinv.,Volta,UPV,2x12PLE,IP30 2 1 H121 159,10 €/St VU24NC
Kleinverteiler volta Unterputz, 3-reihig

RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Unterputz
Schutzart: IP30
Anzahl der Turen: 1
Anzahl Hutschienen: 3
Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm? 27 x N + 17 x PE

- Zugblgelklemme 1,5 - 25 mm?: 6 x N + 5 x PE

- Klemmenbesttickung: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E

Bezeichnung Verteilerreinen VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kleinv.,Volta,UPV,3x12PLE,IP30 3 1 H121 186,70 €/St VU36NC

VU36NC
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volta

Kleinverteiler Unterputz, IP30

:hager

Kleinverteiler volta Unterputz, 4-reihig

VUBONC

TGN

RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Unterputz
Schutzart: P30
Anzahl der Turen: 1
Anzahl Hutschienen: 4
Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm? 30 x N + 20 x PE

- Zugbligelklemme 1,5 - 25 mm?2 7 x N + 6 x PE

- Klemmenbestiickung: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN26E

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kleinv.,Volta,UPV,4x12PLE,IP30 4 1 H121 265,40 €/St VU48NC
Kleinverteiler volta Unterputz, 5-reihig

RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Unterputz
Schutzart: IP30
Anzahl der Turen: 1
Anzahl Hutschienen: 5
Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm?: 36 x N + 25 x PE

- Zugbtigelklemme 1,5 - 25 mm? 9 x N + 7 x PE

- Klemmenbestlckung: 1 x KN18N + 1 x KN22N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E +1 x KN14E

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kleinv.,Volta,UPV,5x12PLE,IP30 5 1 H121 322,10 €/St VUGONC
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volta
:hager Kleinverteiler Hohlwand, IP30

- fur Geréate bis 63 A - TUranschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- Wandeinbautiefe 88 mm - fingersichere QuickConnect-Klemme in Schnapptechnik
- Gerateeinbautiefe: maximal 70 mm - Klemmen fUr FI-Schutz-Schalterverdrahtung serienmaBig fur 1 - 5 reihige Verteiler
- unverlierbare Hohlwandkralle - seitlicher Verdrahtungskanal
- Gerateabdeckung mit 90°-Schnellbefestigungsschrauben, - Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
serienmaBig plombierbar - geeignet zum Einsatz in Wohnungsgeb&uden nach DIN 18015
- verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm Putzausgleich - Flachausflihrung: Standardverteiler mittels Erhéhungsrahmen (Zubehér) auf
- integrierte Wasserwaage 72 mm Wandeinbautiefe umrUstbar

- Tur aus Stahlblech mit versenktem Giriff
- Turscharnier handbedienbar

Kleinverteiler volta Hohlwand, 1-reihig

RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Hohlwand
Schutzart: IP30
Anzahl der Turen: 1
Anzahl Hutschienen: 1

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm? 16 x N + 11 x PE

- Zugblgelklemme 1,5 - 25 mm?: 3 x N + 3 x PE

- Klemmenbesttickung: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kleinv.,Volta,HWV,1x12PLE,IP30 1 1 H122 149,70 €/St VH12NC

Kleinverteiler volta Hohlwand, 2-reihig

RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Hohlwand
Schutzart: IP30
Anzahl der Turen: 1
Anzahl Hutschienen: 2

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm? 21 x N + 14 x PE

- Zugblgelklemme 1,5 - 25 mm?: 4 x N + 4 x PE

- Klemmenbesttickung: 2 x KN10ON + 1 x VZ455N + 1 x KN18E

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kleinv.,Volta,HWV,2x12PLE,IP30 2 1 H122 184,70 €/St VH24NC

Kleinverteiler volta Hohlwand, 3-reihig

RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Hohlwand
Schutzart: IP30
Anzahl der Turen: 1
Anzahl Hutschienen: 3

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm? 27 x N + 17 x PE

- Zugbiigelklemme 1,5 - 25 mm? 6 x N + 5 x PE

- Klemmenbesttickung: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kleinv.,Volta,HWV,3x12PLE,IP30 3 1 H122 213,70 €/St VH36NC
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volta

Kleinverteiler Hohlwand, IP30

:hager

Kleinverteiler volta Hohlwand, 4-reihig

VHBONC

TGN

RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Hohlwand
Schutzart: P30
Anzahl der Turen: 1
Anzahl Hutschienen: 4
Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm?: 30 x N + 20 x PE

- Zugbligelklemme 1,5 - 25 mm?2 7 x N + 6 x PE

- Klemmenbesttickung: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN26E

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kleinv.,Volta,HWV,4x12PLE,IP30 4 1 H122 290,20 €/St VH48NC
Kleinverteiler volta Hohlwand, 5-reihig

RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Hohlwand
Schutzart: P30
Anzahl der Turen: 1
Anzahl Hutschienen: 5
Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm?: 36 x N + 25 x PE

- Zugbtigelklemme 1,5 - 25 mm? 9 x N + 7 x PE

- Klemmenbestlckung: 1 x KN18N + 1 x KN22N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E +1 x KN14E

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
Kleinv.,Volta,HWV,5x12PLE,IP30 5 1 H122 352,00 €/St VH60NC
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:hager

volta

Kleinverteiler Aufputz, IP30

- fUr Geréte bis 63 A
- Gerateeinbautiefe: maximal 70 mm
- blindiges Anreihen der Unterteile méglich
- Ruckwand mit vorgeprégten Leitungseinfihrungen
- Haube aus schlagfestem Kunststoff
(bei nachtraglicher Turmontage Turanschlag rechts oder links maglich)
- Turscharniere handbedienbar

- TUr aus Stahlblech mit versenktem Giriff (Zubehor)

- fingersichere QuickConnect-Klemme in Schnapptechnik

- Klemmen flr FI-Schutzschalterverdrahtung serienmaBig
far 2, 3, und 4-reihige Verteiler

- serienmaBig plombierbar und ohne Tur

- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871

- geeignet zum Einsatz in Wohnungsgeb&uden nach DIN 18015

Kleinverteiler volta Aufputz, 1-reihig

RAL Farbnummer: 9010

Montageart: Aufputz / Aufbau

Schutzart: IP30

Anzahl Hutschienen: 1

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm?2 16 x N + 11 x PE VA12CN

- Zugblgelklemme 1,5 - 25 mm?: 3 x N + 3 x PE

- Klemmenbestickung: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E &

- ohne Tur, bei Bedarf bitte separat bestellen (VA12T) —

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.

Kleinv.,Volta,APV, 1x12PLE,IP30 1 1 H120 69,80 €/St VA12CN

Kleinverteiler volta Aufputz, 2-reihig -
p—

RAL Farbnummer: 9010 o

Montageart: Aufputz / Aufbau

Schutzart: IP30 d

Anzahl Hutschienen: 2 ‘

Eigenschaften: d

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm?2 21 x N + 14 x PE

- Zugblgelklemme 1,5 - 25 mm?: 4 x N + 4 x PE

- Klemmenbestiickung: 2 x KNTON + 1 x VZ455N + 1 x KN18E

- ohne Tur, bei Bedarf bitte separat bestellen (VA24T) VA24CN

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.

Kleinv.,Volta,APV,2x12PLE,IP30 2 1 H120 97,10 €/St VA24CN

Kleinverteiler volta Aufputz, 3-reihig

RAL Farbnummer: 9010

Montageart: Aufputz / Aufbau

Schutzart: IP30

Anzahl Hutschienen: 3

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm? 27 x N + 17 x PE

- Zugblgelklemme 1,5 - 25 mm?: 6 x N + 5 x PE

- Klemmenbesttickung: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E

- ohne Tur, bei Bedarf bitte separat bestellen (VA36T)

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.

Kleinv.,Volta,APV,3x12PLE,IP30 3 1 H120 128,60 €/St VA36CN VA36CN

Kleinverteiler volta Aufputz, 4-reihig

RAL Farbnummer: 9010

Montageart: Aufputz / Aufbau

Schutzart: IP30

Anzahl Hutschienen: 4

Eigenschaften:

- Steckklemmen 1,5 - 4 mm?2: 30 x N + 20 x PE

- Zugblgelklemme 1,5 - 25 mm?: 7 x N + 6 x PE

- Klemmenbestiickung: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ456N + 1 x KN26E

- ohne Tur, bei Bedarf bitte separat bestellen (VA48T)

Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.

Kleinv.,Volta,APV,4x12PLE,IP30 4 1 H120 159,60 €/St VA48CN

VA48CN
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Kleinverteiler Multimedia, IP30 :hager

- BaugroBe 3-, 4- und 5-reihig, Ausfihrung UPV und HWV - Dreifachsteckdose 90° drehbar zur Spannungsversorgung aktiver Komponenten
- BaugroBe 3- und 4-reihig APV - MaBe entsprechen den Standardverteilern
- Isoliert aufgebautes Patch Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen - mit geschlitzter Stahlblechtlr oder Tur mit Kunststoffeinsatz
- geteiltes Lochblech zur Aufnahme von aktiven und passiven Geraten fUr verbessertes WLAN-Signal
11 Kleinverteiler volta Multimedia UPV, mit Stahlblechtiir
_]J L 2B
11 RAL F: :
arbnummer: 9010
Montageart: Unterputz
Schutzart: P30
Anzahl der Turen: 1

- |
I ’ Eigenschaften:
! l - geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern
i - Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen
‘j : b - Steckdose 3-fach 90° drehbar
— - mit geschlitzter Stahlblechtir

|
-
|

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
MM, volta,UPV,3reih,geschl.Stahlblechtir 1 H121 372,80 €/St VU36NW
VU3BNW MM,volta,UPV,4reih,geschl.Stahlblechtdr 1 Hi21 398,90 €/St VU48NW
MM, volta,UPV,5reih,geschl.Stahlblechtir 1 H121 469,40 €/St VUGONW
11 Kleinverteiler volta Multimedia UPV, mit Kunststofftiir
) o
1 RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Unterputz
Schutzart: P30
Anzahl der Turen: 1

4
I L Eigenschaften:
! l - geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern
i - Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen
‘j ‘ 4 - Steckdose 3-fach 90° drehbar
| | - Tur mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (weiB) fur verbesserten WLAN-Empfang

|
-
g

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
MM, volta,UPV,3reih,geschl.Kunststofftir 1 H121 418,70 €/St VU36WWH
VU3BWWH MM, volta,UPV,4reih,geschl.Kunststofftir 1 H121 439,20 €/St VU48WWH
MM, volta,UPV,5reih,geschl.Kunststofftir 1 H121 508,60 €/St VU60WWH

11 Kleinverteiler volta Multimedia HWV, mit Stahlblechtiir

A o

111111 RAL Farbnummer: 9010
Montageart: Hohlwand
| Schutzart: IP30
Anzahl der Turen: 1

Eigenschaften:

- geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern

- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen
- Steckdose 3-fach 90° drehbar

- mit geschlitzter Stahlblechtir

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
MM, volta,HWV,3reih,Stahlblechtir 1 H122 401,40 €/St VH36NW
VH36NW MM, volta,HWV,4reih,Stahlblechtir 1 H122 424,80 €/St VH48NW
MM,volta,HWV,5reih,Stahlblechtir 1 H122 496,00 €/St VH60NW
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:hager

Kleinverteiler Multimedia, IP30

Kleinverteiler volta Multimedia HWV, mit Kunststofftiir 1
7 jmom

RAL Farbnummer: 9010 11 I"'

Montageart: Hohlwand

Schutzart: P30

Anzahl der Turen: 1

Eigenschaften:

- geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern

- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen

- Steckdose 3-fach 90° drehbar

- Tur mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (weiB) fir verbesserten WLAN-Empfang

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr. {

MM, volta,HWV,3reih,Kunststofftir 1 H122 446,70 €/St VH36WWH

MM,volta,HWV,4reih,Kunststofftir 1 H122 464,60 €/St VH48WWH VH36WWH

MM,volta,HWV,5reih,Kunststofftir 1 H122 534,60 €/St VH60WWH

Kleinverteiler volta Multimedia APV, mit Stahlblechtiir

RAL Farbnummer: 9010

Montageart: Aufputz / Aufbau

Schutzart: IP30

Anzahl der Turen: 1

Eigenschaften:

- geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern

- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen

- Steckdose 3-fach 90° drehbar

- mit Haube und geschlitzter Stahlblechtlr
VA36NW

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

MM,volta,APV,3reih,geschl. Stahlblecht. 1 H120 355,90 €/St VA36NW

MM,volta,APV,4reih,geschl. Stahlblecht. 1 H120 380,80 €/St VA48NW

Kleinverteiler volta Multimedia APV, mit Kunststofftiir

RAL Farbnummer: 9010

Montageart: Aufputz / Aufbau

Schutzart: IP30

Anzahl der Turen: 1

Eigenschaften:

- geteilte Montageplatten, Kabelhalteklammern

- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Datenmodulen

- Steckdose 3-fach 90° drehbar

- mit Haube, Tur mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (weiB) flr verbesserten WLAN-Empfang jut
VA36WWH

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.

MM, volta,APV,3reih,geschl. Kunststofft. 1 H120 400,90 €/St VA36WWH

MM, volta,APV,4reih,geschl. Kunststofft. 1 H120 418,80 €/St VA48WWH
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volta
Kleinverteiler volta.hybrid UPV/HWV, IP30 :hager

- BaugréBe 5-reihig, Ausfihrung UP und HW - Multimedia-Geratehalter VZ02MM enthalten
- Mischverteiler aus Stromkreis-/ und Multimediakleinverteiler - Patch-Panel FZ06MMO bei Bedarf nachriistbar
- Je nach Ausfiihrung fir 2 bzw. 3 Reihen Stromkreisverteilung - fingersichere PE/N-QuickConnect-Klemmen serienmaBig
und 3 bzw. 2 Reihen Multimediaanwendung (wie bei Standard-Stromkreisverteiler)
- Normgerechte Ausfiihrung durch beigefligte Abschottung - Abmessungen nach DIN 43871
- Abschottung mit je 1x Steckdose und 1x Blinddeckel - geeignet zum Einsatz in Wohngebauden nach DIN 18015-2 (Kleinstwohnungen)
(zur Nachristung einer 2. Steckdose) oder Sonderanwendungen
2y Kleinverteiler volta.hybrid UPV, mit Stahlblechtiir
) Montageart: Unterputz
= Schutzart: P30
—| Anzahl der Turen: 1

§ RAL Farbnummer: 9010
[
' Eigenschaften:

I 4 - mit geschlitzter Stahlblechtir
(8|
| , 4 Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
=% Hybrid,volta,UP,24PLE,2MPL,Stahlblechtir 2 1 H121 456,10 €/St VU602NWH
VUBO2NWH Hybrid,volta,UP,36PLE, 1MPL,Stahlblechtiir 3 1 H121 482,60 €/St VU603NWH
bey, Kleinverteiler volta.hybrid UPV, mit Kunststofftiir
L
™ RAL Farbnummer: 9010
— Montageart: Unterputz
— Schutzart: IP30
. Anzahl der Turen: 1
Eigenschaften:
- Tur mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (weiB) fur verbessertes WLAN-Signal
fe
Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
Hybrid,volta,UP,24PLE,2MPL,Kunststofftr 2 1 H121 495,30 €/St VU602WWH
VUBO03WWH Hybrid,volta,UP,36PLE, 1MPL,Kunststofftir 3 1 H121 522,10 €/St VU603WWH
By Kleinverteiler volta.hybrid HWV, mit Stahlblechtir
LU
.]- —— RAL Farbnummer: 9010
[ Montageart: Hohlwand
= Schutzart: IP30
= Anzahl der Turen: 1
- Eigenschaften:
Mj i - mit geschlitzter Stahlblechtiir
r *Fg
| \ 18 Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
1= Hybrid,volta,HW24PLE,2MPL,Stahlblechtr 2 1 H122 509,10 €/St VH602NWH
VHB02NWH Hybrid,volta, HW36PLE, 1MPL,Stahlblechtir 3 1 H122 537,10 €/St VH603NWH
dey Kleinverteiler volta.hybrid HWV, mit Kunststofftiir
e
1| RAL Farbnummer: 9010
| Montageart: Hohlwand
e Schutzart: P30
=" Anzahl der Turen: 1
E— ! Eigenschaften:
- Tur mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (weiB) fur verbessertes WLAN-Signal
iy
3 Bezeichnung Verteilerreihen VPE PrGr Preis Best.Nr.
h Hybrid,volta,HW24PLE,2MPL,Kunststofftir 2 1 H122 547,80 €/St VH602WWH
VHE03WWH Hybrid,volta,HW36PLE, 1MPL,Kunststofftir 3 1 H122 575,90 €/St VH603WWH
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SLS-Schalter QuickConnect fir Sammelschienenmontage,

:hager E-Charakteristik

- fir 40 mm Sammelschienen-Systeme 5/10 x 12 mm Cu nach DIN 43870 T.2 - serienmaBig abschlieBbar, verriegelbar
- von 16 A bis 63 A Abgang mit QuickConnect-Klemme 1,5 bis 16 mm? - L1, L2, L3 separat schaltbar

- von 80 bis 100 A Abgang mit Schraubklemme 1,5 bis 35 mm? - separate Kontaktstellungsanzeige

- Haupteinsatzort: Vorzahlerbereich - serienmaBig fingersicher

- VDE-Zeichen nach DIN VDE 0641-21

SLS-Schalter, 3-phasig (1-polig schaltend)

Einstellung des thermischen Ausldsers in AC: 1,06/1,21In
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/ 400V

Eigenschaften:
- HTS380E und HTS390E: Hutschienengerate mit Adapter HZT631 fir Sammelschiene

Nennstrom Charakteristik PLE VPE PrGr Preis Best.Nr.
16A E 4,5 1 H300 347,00 €/St HTS316E
20 A E 4,5 1 H300 350,00 €/St HTS320E
25A E 4,5 1 H300 354,50 €/St HTS325E
32 A E 4,5 1 H300 360,50 €/St HTS332E
35A E 4,5 1 H300 366,30 €/St HTS335E ittt
40 A E 4,5 1 H300 375,60 €/St HTS340E
50A E 4,5 1 H300 380,60 €/St HTS350E
63 A E 4,5 1 H300 385,20 €/St HTS363E
80 A E 4,5 1 H300 392,10 €/St HTS380E
100 A E 4,5 1 H300 402,50 €/St HTS390E

SLS-Schalter, 1-polig

Einstellung des thermischen Ausldsers in AC: 1,05/1,21In
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/ 400V

Eigenschaften:

- HTSxxxE: VPE3=L1, L2, L3
- HTSxxxE1: VPE3=3xL1

- HTSxxxE2: VPE3=3xL2

- HTSxxxE3: VPE3=3xL3

Nennstrom Charakteristik PLE VPE PrGr Preis Best.Nr. HTS163E

16 A E 1,5 3 H300 115,60 €/St HTS116E

20 A E 1,5 3 H300 116,70 €/St HTS120E O\
25 A E 1,5 3 H300 118,20 €/St HTS125E auickconnect —
32 A E 1,5 3 H300 120,20 €/St HTS132E

35 A E 1,5 3  H300 122,40 €/St HTS135E

35 A E 1,5 3 H300 122,40 €/St HTS135E1

35 A E 1,5 3 H300 122,40 €/St HTS135E2

35A E 1,5 3 H300 122,40 €/St HTS135E3

40 A E 1,5 3 H300 125,10 €/St HTS140E

50 A E 1,5 3  H300 127,10 €/St HTS150E

50 A E 1,5 3 H300 127,10 €/St HTS150E1

50 A E 1,5 3 H300 127,10 €/St HTS150E2

50 A E 1,5 3 H300 127,10 €/St HTS150E3

63 A E 1,5 3  H300 129,30 €/St HTS163E

63 A E 1,5 3 H300 129,30 €/St HTS163E1

63 A E 1,5 3 H300 129,30 €/St HTS163E2

63 A E 1,5 3 H300 129,30 €/St HTS163E3
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SLS-Schalter QuickConnect fir Sammelschienenmontage,

E-Charakteristik : hager

\ i i" i SLS-Schalter, 3-phasig + N (1-polig schaltend)
‘ ; 1 .‘ Einstellung des thermischen Auslosers in AC: 1,056/1,21n
/) Ve ra 1q
a

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/ 400V
Nennstrom Charakteristik PLE VPE PrGr Preis Best.Nr.
35A E 6 1 H300 461,50 €/St HTS635E
40 A E 6 1 H300 473,10 €/St HTS640E
50 A E 6 1 H300 479,70 €/St HTS650E
HTS663E 63 A E 6 1 H300 487,80 €/St HTS663E
Q &
quickconnect
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:hager

SLS-Schalter QuickConnect fir Sammelschienenmontage,

Cs-Charakteristik

- fir 40 mm Sammelschienen-Systeme 5/10 x 12 mm Cu nach DIN 43870 T.2 - serienmaBig abschlieBbar, verriegelbar
- von 16 A bis 63 A Abgang mit QuickConnect-Klemme 1,5 bis 16 mm? - L1, L2, L3 separat schaltbar

- von 80 bis 100 A Abgang mit Schraubklemme 1,5 bis 35 mm? - separate Kontaktstellungsanzeige

- Haupteinsatzort: Vorzahlerbereich - serienmaBig fingersicher

- VDE-Zeichen nach DIN VDE 0641-21

SLS-Schalter, 3-phasig Cs (1-polig schaltend)

Einstellung des thermischen Ausldsers in AC: 1,13/1,451n
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 /400 V
Nennstrom Charakteristik PLE VPE PrGr Preis Best.Nr.
16 A Cs 4,5 1 H300 367,70 €/St HTS316C
20A Cs 4,5 1 H300 371,40 €/St HTS320C
25A Cs 4,5 1 H300 375,90 €/St HTS325C
32A Cs 4,5 1 H300 381,90 €/St HTS332C
35 A Cs 45 1 H300 388,30 €/St HTS335C
40A Cs 4,5 1 H300 397,70 €/St HTS340C
50 A Cs 4,5 1 H300 408,60 €/St HTS350C
63 A Cs 4,5 1 H300 408,20 €/St HTS363C
80 A Cs 4,5 1 H300 416,20 €/St HTS380C
100 A Cs 4,5 1 H300 427,20 €/St HTS390C

HTS340C

Q &

quickconnect

SLS-Schalter, 1-polig Cs

Einstellung des thermischen Ausldsers in AC: 1,13/1,451n
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400V

Eigenschaften:

- HTSxxxC: VPE3=L1, L2, L3
- HTSxxxC1: VPE3=3xL1

- HTSxxxC2: VPE3=3xL2

- HTSxxxC3: VPE3=3xL3

Nennstrom Charakteristik PLE VPE PrGr Preis Best.Nr.
16 A Cs 1,6 3 H300 122,80 €/St HTS116C1
16A Cs 1,5 3 H300 122,80 €/St HTS116C2
16A Cs 1,5 3 H300 122,80 €/St HTS116C3
20A Cs 1,5 3 H300 124,40 €/St HTS120C
25A Cs 1,5 3 H300 125,20 €/St HTS125C
32A Cs 1,6 3 H300 127,60 €/St HTS132C
35A Cs 1,5 3 H300 129,50 €/St HTS135C1
35A Cs 1,5 3 H300 129,50 €/St HTS135C2
35A Cs 1,5 3 H300 129,50 €/St HTS135C3
40 A Cs 1,5 3 H300 132,80 €/St HTS140C
50 A Cs 1,5 3 H300 139,90 €/St HTS150C1
50 A Cs 1,5 3 H300 139,90 €/St HTS150C2
50 A Cs 1,5 3 H300 139,90 €/St HTS150C3
63 A Cs 1,5 3 H300 147,60 €/St HTS163C1
63 A Cs 1,5 3 H300 147,60 €/St HTS163C2
63 A Cs 1,5 3 H300 147,60 €/St HTS163C3

HTS132C

Q &

quickconnect
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NH-Sicherungs-Schaltleisten
Zubehor thager

§ NHO0, 160 A fiir Sammelschiene 185 mm

Y Eigenschaften:
- LVSGOOSPX/RPX mit Haken flr direkte Montage
ﬂr - LVSGOOTSPX/TRPX mit erhéhtem Einspeisewinkel fur direkte Montage neben Gr. 1-3
18 - LVSGWOOTSPX/TRPX mit erhdhtem Einspeisewinkel und vorbereitet flr Einzelstromwandler LVZOOSE1xx5k1
j - verschiedene Anschlussvarianten
s - 3-polig schaltend
- ohne Anschlussschrauben flr die Montage an der Sammelschiene

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
LVSGOORPX Schaltleiste NH00/185mm, Rahmen./Flach 1 Heo 314,40 € LVSGOORPX
Schaltleiste NH00/185mm, Schraub./Flach 1 Heo 281,00 € LVSGOOSPX

NH1-3 fiir Sammelschiene 185 mm mit Schraubanschluss

Eigenschaften:

- Kabelabgang frei wahlbar, jedoch nur oben oder nur unten

- mit Schraubanschluss M12

- umrlstbar auf Rahmenklemme LVZSRK

- 3-polig schaltend

- Wandlermontage mdglich

- ohne Anschlussschrauben fUr die Montage an der Sammelschiene

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
LVSG3CPX Schaltleiste NH1/185mm, Schraubanschiuss 1 Heo 544,20 € LVSG1CPX
Schaltleiste NH2/185mm, Schraubanschluss 1 H60 550,40 € LVSG2CPX
Schaltleiste NH3/185mm, Schraubanschluss 1 H60 640,20 € LVSG3CPX

NH 1-3 fiir Sammelschiene 185 mm mit V-Klemme

Eigenschaften:
- Kabelabgang frei wahlbar, jedoch nur oben oder nur unten
- mit V-Alu Klemme
- nicht umrUstbar auf Schraubanschluss
‘ - 3-polig schaltend
& - Wandlermontage mdglich
{ - ohne Anschlussschrauben fir die Montage an der Sammelschiene

g
Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
LVSR1VPVK4 Schaltieiste NH1/185mm, V-Alu-Klemme 1 Heo 585,90 € LVSR1VPVK4
Schaltleiste NH2/185mm, V-Alu-Klemme 1 Heo 601,30 € LVSR2VPVK4
Schaltleiste NH3/185mm, V-Alu-Klemme 1 Heo 694,00 € LVSR3VPVK4

NH-Lasttrennleiste GroBe 3, fiir Sammelschiene 185 mm

Eigenschaften:

- mit fest eingebautem Trennmesser 1000 A

- als Einspeiseleiste geeignet

- 3-polig schaltend

- Abgang jeweils mit 2 Schrauben M12

- ohne Anschlussraumabdeckung

- ohne Anschlussschrauben flr die Montage an der Sammelschiene

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Lasttrennschaltleiste NH3/185mm, 1000A 1 H60 803,40 € LVTG1000CP

% NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 1-polig
?i__] Bezeichnung VPE PrGr Preis Best.Nr.
Lasttrennschaltleiste LV NH2/185mm, V-Bett - schwarz 1 H603 435,80 € LVSR2VE
| Lasttrennschaltleiste LV NH2/185mm, M12 - schwarz 1 HB03 524,40 € LVSG2CE

=

LVSR2VE
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univers Z

Zahlerschranke Baureihe ZB

Baureihe 1P44

Zahlerschranke
- Schutzklasse Il @,
Schutzart IP44 / IP54
- fur AP, UP und teilversenkte Montage verwendbar
- Hoéhe 800, 950, 1100, 1250 und 1400 mm
- Breite 1- bis 5-feldig
- Tiefe 205 mm
- Farbe RAL 9010 (reinweiB)
- fur ortsfeste Innenraumaufstellung
- zur Aufnahme der Innenausbausysteme
univers Z und univers N
(univers N nicht flr Schranktiefe 160 mm)

Bestehend aus:

® Korpus

- 1 mm Stahlblech, pulverbeschichtet

- beidseitige Offnung zur Sammelschienendurchfilhrung im
unteren Bereich @

- nebeneinander und Ubereinander anflanschbar

@ Tiir

- 1 mm Stahlblech, pulverbeschichtet

- frontblindig, rechts oder links anschlagbar
- ohne Werkzeug demontierbar

- innenliegende, justierbare Scharniere

- Offnungswinkel der Tur 110°

- ab Schrankbreite 800 mm zweitirig

® Tiirverschluss

- Dreipunkt-Stangenverschluss

- serienmaBig plombierbar (IP44)

- gegen andere SchlieBungen austauschbar

Baureihe IP54

Normen und Vorschriften

- geprift nach DIN VDE 0603 Teil 1, mit VDE-Zeichen @
- MabBe nach DIN 43870

- Schutzart IP44 / IP54 nach VDE 0470 Teil 1 (DIN EN 60529)
- Schutzart IP3X bei offener Tur

- Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2

- Uberspannungskategorie IV

- Verschmutzungsgrad 3

- schutzisoliert @

- AC 230/400V, 50 Hz

- maximaler Einspeisestrom 355 A
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univers Z

Zahlerschranke Baureihe ZB

Leitungseinfiihrungen Leitungseinfiihrungen MaBe
Leitungseinfihrungsflansche unten und oben sind drehbar und 40 220 20
kénnen getauscht werden.
@ Leitungseinfiihrungen pro Feld: c_‘?;
oben (Verteilerflansch)
N
g 159153 209150 91-L10 1168 6=V UM efey [s] ] o o
St i B
. ©.0,©.0),¢
QIQIQIQIQIQIQIOIQIQIQ A
NCICICIE) R©) | |
hager oinmm A=5-9 B=8-11,5 C=1i-i6 D=16-32 E=16-37 ?é <8—0>‘ ‘
L
\ \ 8
2-Komponenten Kunststoffeinflihrung fiir werkzeuglose — _— —_— —
Bearbeitung, 46 Leitungseinfilhrungen B0 Q0] OO 1+
ool EooE o0
\
Anzahl Typ Durchmesser | }
24 A 5-9mm \ |
11 B 9-11,5mm \ |
8 [ 11-16 mm ! R
2 D 16 - 32 mm } |
1 E 16 - 37 mm | \
\
} |
® Riickseitige Leitungseinfiihrungen Sl o0 Eo0 s
5 5 ool o9 100
- -
| | B
0] ol |

BefestigungsmaBe in mm

Schrank-Hohe Schrank-Breite B
Leitungseinfiihrung riickseitig (Zubehor) H 300 550 800 1050 1300
20 x 5 - 9 mm Durchmesser 500 F 348 348 348 348 348
A 140 390 640 890 1140
® Leitungseinfiihrungen pro Feld: 650 F [ 498 498 498 498 498
unten (Z&hlerflansch) A 140 390 640 890 1140
800 F 648 648 648 648 648
i A 140 390 640 890 1140
950 F 798 798 798 798 798
A 140 390 640 890 1140
1100 F 948 948 948 948 948
A 140 390 640 890 1140
O @ n mm AGH2 B14 C4A38 DM-8 E19-22 F-23-28 G-27-31 H:32-35 -36-41 K-43-48 e} ) 1250 F 1 098 1 098 1 098 1 098 1 098
A | 140 390 640 890 1140
2-Komponenten Kunstoffeinflhrung zur Einspeisung, 1400 F 1248 1248 1248 1248 1248
23 Leitungseinfiihrungen A | 140 390 640 890 | 1140
1550 F [1398 1398 1398 1398 1398
i A 140 390 640 890 1140
2"““' :“;e’"at“’ I\yp SD‘;rf':g'“;s:e’ 700 F |1548 |1548 |1548 |1548 |1548
: A 140 390 640 890 1140
+2 B 11 -14 mm
2 +2 C 13-16 mm
+1 D 14 -18 mm
2 E 19-22 mm
2 F 23 -26 mm
+2 G 27 - 30,5 mm
+1 H 32 -34,5mm
2 | 38 -40,5mm
1 K 43 - 47 mm
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univers Z

Anschlusssockel, Sockelleisten und Blendrahmen

Sockelleisten

- 100 mm oder 200 mm hoch

- Montage unter Wandschranken oder Standschrénken

- Sockelleisten 200 mm mit Kabelabfangschiene

- oben und unten offen

- Korpus pulverbeschichtet, eingebrannten 1,5 mm Stahlblech
- mit beigelegtem Verbindungsset flr Schrank/Sockelleiste

- mit abnehmbarer Blende

- flr univers Z-Schranke

A Abstand zwischen Mauer und Sockelleiste 4,5 cm
B Boden-BefestigungsmaBe in mm
Schrankbreite A B
{ 1300 mm 1300 1202
<+ | N 1050 mm 1050 952
S L s L foga 800 mm 800 702
- | 1 550 mm 550 452
i 300 mm 300 202
|

Schranktiefe 160 mm C =62 mm, D =159,5 mm
Schranktiefe 205 mm C =106 mm, D =203,5mm

Blendrahmen

- AuBenmaBe mit Blendrahmen = SchrankmaBe + 52 mm

Blendrahmen 7
Schrank

|
|
|
| [«——40 mm
—1» [¢«—26 mm
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Kabelanschlusskasten

Material MaBe
Der Kabelanschlusskasten besteht aus Polycarbonat.
Leergehause
Materialeigenschaften 0 3 5 v
- kratzfest ¢ © © f gg —I:
- witterungsstabil @g\/ S
- vergilbungsbesténdig
- schlagzih o o £
- flammwidrig ® ®
- halogenfrei : 116

255

Schutzklasse

Il . i E

Schutzart
IP44 / IP54

Farbe
RAL 9010

Flanschplatte FZ361

«® ® @o]

M20 7-10 mm

M25 10-14 mm
M32 14-20 mm
M40 20-26 mm
M50 26-35 mm
M60 30-45 mm
M80 40-60 mm
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Kabelanschlusskasten

MaBe
us4aLs ug4as4
307 149
e - . - et [
1 N P - N
CSim 9 1M - - i
T {l ]
“ HFH - Lt L

o
(@ D i

i LK c

o | [ i f
.@% | — i [

®

67

@_’J
5|
=

210

304

U84S4N
univers N-Sammelschienenniveau
verbleibende Gerateeinbautiefe 66 mm

&40
=4
=

©)
ol

S ==

[}
@

304
195

e - .. -
\«/
[
L
/L\
NZ

OO o O o ©
&3¢ - L @

195

Technische Anderungen vorbehalten 229



Elektronische Haushaltszahler eHZ EDL

Produktbeschreibung

Datenschnittstelle
mit Schutzklappe

Optische Taste

Infrarot
Impulsausgang

Haltekrallen

™~

Display mit Anzeige von
- Energiemenge, Drehfeld
- Phasenbelegung, Energieflussrichtung

/

Abriebfestes
Typenschild

MaBzeichnung

90 93

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1095 0500 3000 3600
OO A

10000 mpkin =

Zweirichtungszahler
5 |:|
c

135

0
i
L1 1 0T

TS OE
C€ Muster

Die Zahler erfillen die Anforderungen des FNN-Lastenheftes EDL,
Version 1.2. Im EDL21-Modus haben die Zahler zwei (Multitarifzahler
bis zu acht) Tarifregister. Im Betrieb ohne Tarifschaltgerat wird nur
das Summenregister angezeigt. Im EDL40-System mit dem Kommu-
nikationsmodul, wird im Display mit E40 gekennzeichnet und nur das
Summenregister angezeigt.

Display
Zahlerstand Phasenkontrolle
Tarifkenr\]zeichen Einheit
b, 000000 e
8. L0 LY LY LY kWh - +a
INFO Qo0000 had
E90 O0000.Cumn /
Kennzeichen Indikator
Infozeile Energieflussrichtung

Als Anzeige dient eine nicht hinterleuchtete LCD-Anzeige.
Die Informationen der unteren Zeile sind nicht abrechnungsrelevant.

Indikator

Sobald das Messwerk einen Energiefluss oberhalb der Anlauf-
schwelle registriert, werden die Segmente nacheinander aktiviert:
bei positivem Energiefluss von links nach rechts, bei negativem
Energiefluss von rechts nach links.

Energierichtung
Das Symbol +A —> bzw. -A <- ist aktiviert, sobald positive bzw.
negative Wirkenergie oberhalb der Anlaufschwelle registriert wird.

Phasenkontrolle

Die Phasenkontrolle besteht aus den Kennzeichen “L1”, “L2” und
“L3” mit Schwingungssymbol. Wenn ein Kennzeichen nicht angezeigt
wird, so liegt auf dieser Phase keine ausreichende Spannung an.
Liegt ein linksdrehendes oder kein Drehfeld an, so blinken nach
Spannungswiederkehr die Kennzeichen L1, L2 und L3 fir ca.

1 Minute.

Info-Zeile

PIN:  Eingabe der PIN (siehe umseitig)

P: Anzeige der aktuellen Leistung

E: Anzeige des Verbrauchs seit dem letzten Riickstellen

1d:  Anzeige historischer Wert der letzten 730 Tage
7d:  Anzeige historischer Wert der letzten 104 Wochen
30d: Anzeige historischer Wert der letzten 24 Monate
365d: Anzeige historischer Wert der letzten 2 Jahre
0.2.2: Anzeige der Tarifschaltprogrammnummer

0.9.1: Uhrzeit im EDL40-Modus

0.9.2: Datum im EDL40-Modus

E21: EDL21-Modus

E40: EDL40-Modus

Wirkverbrauchszahler
Nur positive Wirkenergie (+A, Bezug) wird registriert, mit Ricklauf-
sperre. Beispiel:

on N1 1230 GGe
B0 U C D T -
INFO

EHZ363W5, EHZ363WA"
EHZ363W6

Drehstromzéahler, Klasse A
Drehstromzéhler, Klasse B

Lieferzahler

Die Lieferzahler zahlen vorwarts, wenn der Strom im Abgang einge-
speist wird (-A, Lieferung). Bei kundenseitigen Einspeiseanlagen
mussen folglich keine Anschliisse getauscht werden. Rucklaufsperre
optional 2.

133y 6es
cED o 1C JL!kwn-A
INFO -

1) Standardausfiihrung mit DKE-Eigentumsnummer/Server-ID.
Diese Ausflihrungen sind ohne PIN-Schutz vorkonfiguriert
2) ohne Ricklaufsperre, saldierend, d.h. bei Wirkverbrauch wird rlickwarts gezahlt

230
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Elektronische Haushaltszahler eHZ EDL

Drehstrom-Lieferzahler, Klasse A EHZ363LA" Sonderdarstellungen auf dem Display
EHZ363LAR"? - Unterspannung

Drehstrom-Lieferzahler, Klasse B EHZ363L6 Falls das Messwerk ,Unterspannung“ auf allen 3 Phasen feststellt,
EHZ363L6R? werden die folgenden Segmente angezeigt:

Zweirichtungszéhler e o =

Positive und negative Wirkenergie werden in getrennten Registern
gezahlt. Beide Stande werden alternierend in der oberen Display-Zeile
angezeigt.

Zweirichtungszahler, 3-phasig, KI. A EHZ36375, EHZ363ZA"
Zweirichtungszéhler, 3-phasig, KI. B EHZ36326

- Funktionsfehler
Im Falle eines Funktionsfehlers wird dauerhaft ,FF” angezeigt.
In diesem Fall muss der Zahler ausgetauscht werden.
Der Zahlerstand vor dem Funktionsfehler kann Uber die Daten-
schnittstelle noch ausgelesen werden, sofern die Kontrollsumme
noch korrekt ist.

Displayanzeige bei Inbetriebnahme bzw. nach
Spannungswiederkehr

Die folgende Darstellung zeigt beispielhaft die Inhalte der Anzeige
von der Spannungswiederkehr bis zur normalen Displayanzeige eines
Drehstromzéahlers.

cc

Spannungswiederkehr 'l

i

Test auf Unterspannung

(ca.2s)
Datenschnittstellen
Die Datenschnittstellen des Z&hlers sind Infrarot-Kommunikations-
~ i schnittstellen nach DIN EN 62056-21. Alle Telegramme sind mit
8 8 b ngBkWh | Displaytest SML-Transportprotokoll (Version 1) kodiert.
e (cap1 syts) Der Z&hler sendet alle 1s - 4s einen Datensatz, welcher neben den
gd 1 3 B B E B kWh = : Inhalten des/der Energieregister(s) weitere Informationen enthalt.
] 8
U == - u Anzeige der Firmwareversion
107 j T (ca.5s)
(NN |
I~ St nooJ
[ R Anzeige der Checksumme
3] E ] (ca.5s)
oL
N C-' L Ok
]
INF80 v 3 ! ki Anzeige des Energiewertes

1) Standardausfiihrung mit DKE-Eigentumsnummer/Server-ID.
Diese Ausfiihrungen sind ohne PIN-Schutz vorkonfiguriert
2) Zahler wird im EDL 21-Modus betrieben.
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Elektronische Haushaltszahler eHZ EDL

Datentelegramm nach FNN Lastenheft EDL:

8181 C7 82 03 FF
01 00 00 00 09 FF
01 00 01 08 00 FF
01 0001 08 01 FF
01 00 01 08 02 FF
Statusinformation
01 00 10 07 00 FF
010001 1100 FF

Hersteller-Identifikation
Gerateeinzelidentifikation
Zéahlerstand Totalregister
Zahlerstand Tarif 1
Zahlerstand Tarif 2

aktuelle Wirkleistung
(nur EDLA40) letzter signierter

Total-Zahlerstand (1.8.0)

8181 C78205FF

offentlicher Schltissel

Zusatztelegramm (optional):

OBIS-Kennzanhl

01 00 24 07 00 FF
01 00 1F 07 00 FF
01 00 20 07 00 FF
01 00 38 07 00 FF
01 00 33 07 00 FF
01 00 34 07 00 FF
01 00 4C 07 00 FF
01 0047 07 00 FF
01 00 48 07 00 FF
01 00 60 32 00 02
01 0001 11 00 FF

Inhalt

Wirkleistung L1

Strom L1

Spannung L1
Wirkleistung L2

Strom L2

Spannung L2
Wirkleistung L3

Strom L3

Spannung L3

Aktuelle Chiptemperatur
(nur EDLA0) letzter signierter

Total-Zahlerstand(1.8.0)

8181C78205FF
01 0060 32 03 03
01 00 60 32 03 04
01 00 60 32 00 03
01 00 60 32 00 04
01 00 60 32 00 05
01005107 04 FF

offentlicher Schlissel
Spannungsminimum
Spannungsmaximum
Minimale Chiptemperatur
Maximale Chiptemperatur
Gemittelte Chiptemperatur
Phasenabweichung

Strom/Spannung L1

01 00 51 07 OF FF Phasenabweichung
Strom/Spannung L2

01 00 51 07 1A FF Phasenabweichung
Strom/Spannung L3

01 00 51 07 01 FF Phasenabweichung
Spannungen L1/L2

01 00 51 07 02 FF Phasenabweichung
Spannungen L1/L3

01 00 17 07 00 FF Momentanblindleistung L1
01 00 2B 07 00 FF Momentanblindleistung L2
01 00 3F 07 00 FF Momentanblindleistung L3

Kommunikation

eHZ-Datentelegramme kdnnen mittels eines optischen Auslesekopfs
nach DIN EN 62056-21 Uiber die serielle vordere Schnittstelle oder
mittels einer BKE-Datenschnittstelle Uber die riickseitige Schnittstelle
ausgelesen werden. Erforderlich ist ein Programm (Parser) zur
Darstellung der SML-Daten.

Die Einstellung ist: 9600 bd, Datenbit = 8, Paritat = kein,

Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein

Bedienung uber die optische Taste

Anzeigefolge im EDL21-Modus fur

Wirkverbrauchszéhler:

. Anblinken: Displaytest

. Anblinken: Eingabe PIN

. Anblinken: Momentanleistung

. Anblinken: Verbrauch seit der letzten Nullstellung

. Anblinken: CLr (L6schmdglichkeit des Verbrauchs seit der letzten

Nullstellung durch langes Lichtsignal von 5s -->
Anzeige: CLr on --> nach einem zweiten langem
Lichtsignal ist der Verbrauchwert geldscht)

6. Anblinken: Historischer Wert der letzten 24 Stunden
(Anzeigemdglichkeit der letzten 730 Tage durch
langes Lichtsignal von 5s --> Anzeige: Historischer
Wert letzter Tag --> kurzes Lichtsignal --> Anzeige:
Historischer Wert vorletzter Tag --> usw. Mit einem
langem Lichtsignal Riickkehr zur Taganzeige)

7. Anblinken: Historischer Wert der letzten 7 Tage
(Anzeigemdglichkeit der letzten 104 Wochen durch
langes Lichtsignal von 5s --> Anzeige: Historischer
Wert letzte Woche --> kurzes Lichtsignal --> Anzeige:
Historischer Wert vorletzte Woche --> usw. Mit einem
langem Lichtsignal Riickkehr zur Wochenanzeige)

GOrWON=

8. Anblinken: Historischer Wert der letzten 30 Tage
(Anzeigemdglichkeit der letzten 24 Monate
durch langes Lichtsignal von 5s --> Anzeige:
Historischer Wert letzter Monat --> kurzes Lichtsignal
--> Anzeige: Historischer Wert vorletzter Monat -->
usw. Mit einem langem Lichtsignal Ruckkehr zur
Monatanzeige)

9. Anblinken: Historischer Wert der letzten 365 Tage
(Anzeigemdglichkeit der letzten 2 Jahre durch langes
Lichtsignal von 5s --> Anzeige: Historischer Wert
letztes Jahr --> kurzes Lichtsignal --> Anzeige:
Historischer Wert vorletztes Jahr --> usw. Mit einem
langem Lichtsignal Riickkehr zur Jahresanzeige)

10. Anblinken: CLr
(Loschmaoglichkeit der historischen Werte durch
langes Lichtsignal von 5s --> Anzeige: CLr on -->
nach einem zweiten langem Lichtsignal sind die
historische Werte geldscht).

11. Anblinken: Schaltprogrammnummer
(Wiederaktivierung des PIN-Schutzes durch langes
Lichtsignal > 5 s).

Manipulationsschutz

- Logbuch
Der Zahler besitzt ein Logbuch in welchem verschiedene Ereig-
nisse gespeichert werden. Das Logbuch wird mit OBIS-Kennzahl
81 81 C7 89 E1 FF angesprochen.

Ereignisse nach FNN Lastenheft EDL,
Version 1.1: OBIS Kennzahl 81 81 C7 89 E2 FF
Phasenwechsel: Ereigniscode 0x00010001
Stellen der System-Uhr wenn die Anderung
groBer als +/-27s ist:  Ereigniscode 0x0001000E
Wechsel der Systemuhr in den Zustand
sasynchron®: Ereigniscode 0x0001000F
fatalen Fehler erkannt: Ereigniscode 0x00010010
Manipulation erkannt: Ereigniscode 0x00010011

Zusatzereignisse (optional)
OBIS-Kennzahl 81 81 C7 90 D1 FF
Uber-/Unterspannung: Spannungswert

- Display
So lange ein Stérmagnetfeld erkannt wird blinkt die “Infoanzeige”
(mit 24 h Nachlaufzeit)

PIN-Code ¢
Der PIN-Code ist im Zahler fest programmiert und wird vom
Stromversorger mitgeteilt.

Eingabe der PIN
Mit dem optischen Taster kann die vorgegebene Null hochgezéhlt
werden. Nach einer Pause wird zur ndchsten Ziffer weitergeschaltet.

4) Diese Funktion kann deaktiviert sein
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Elektronische Haushaltszahler eHZ EDL

Technische Daten

Zahlerart Mehrphasen-Wechselstromzéahler, auch einsetzbar als Einphasen-Wechselstromzahler
Genauigkeitsklasse Klasse A (2%) oder Klasse B (1%) nach MID, DIN EN 50470
Nennspannung U, 4-Leiter: 3 x 230/ 400V
2-Leiter: 230 V (wahlweise L1, L2 oder L3)

Anlaufstrom I 0,02 A
Mindeststrom |, 0,1A
Ubergangsstrom |, 0,5A
Referenzstrom |, 5A(=10x1y)
Grenzstrom |, 60 A
Nennfrequenz 50 Hz, jede Phasenfolge ist zuldssig
Anschlussart direkt angeschlossen
Riicklaufsperre optional
Impuls-LED 10.000 Imp./ kKWh
Leistungsaufnahme je Spannungspfad: 4-Leiter: < 0,4 VA, < 0,2 W; 2-Leiter: < 1,2 VA, < 0,6 W. e Strompfad: < 0,004 VA
Gewicht 560 g
MaBe Hohe 135 mm

Breite 90 mm

Tiefe 80 mm; (93 mm inklusive Haltekrallen)
Anzeige LCD, 6-stellig, 7-Segment-Elemente und Sonderzeichen
Datenschnittstelle frontseitige und rlickseitige optische Datenschnittstelle nach DIN EN 62056-21
Netzteil varistorloses Schaltnetzteil (1-, 2- oder 3-phasig)
Temperaturbereich Betrieb: -25°C bis +55°C; Lagerung: - 40°C bis +70°C
EMV Klasse E2 nach Richtlinie; 2014/32/EU
Luftfeuchtigkeit <100%
mechanische Umweltbedingungen | M1
Anschliisse Kontaktmesser, Strom- und Spannungsanschliisse nicht auftrennbar
Schutzart IP51
Schutzklasse Il
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eHZ-Zubehor

BKE-Datenschnittstelle EHZ001K
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Technische Daten

Betriebsarten-
wechselschalter

Technische Daten

-

s =

Optokoppler gemaB FNN-Lastenheft OKK v1.1 Versorgungsspannung | 230V +15/-10% 50/60 Hz
Signalpegel kompatibel zu EIA485 Schaltausgang 1xS /16 A-230V AC1 (Klemme 4)
Datenrate 921,6 kbits/Sek. +/-5% Steuereingang 230V +15/-10% 50/60 Hz (Klemme 3)
Breite 1 PLE
Schutzart IP2x
Anschluss: Umgebungstemperatur | -10°C bis +45°C Betrieb
-25°C bis +70°C Lagerung
Stecker RJ12 6P/6C
Leitungstyp 26AWG, 6-Draht, schwarz
Totallinge mit 45.cm +/-3 cm Anschluss Versorgung, Ein- und Ausgang:
OKK Gehiuse gung, gang:

P s T e e

6P6C Modularstecker
Pin 1:
Pin 2:
Pin 3:
= Pin 4:
Pin 5:
Pin 6:

RS485 Bus-Leitung A
Versorgung +12 V
GND, Bezugspotential
RS232 RxD

RS232 TxD

RS485 Bus-Leitung B

Status der LED des EHZ003

Die frontseitige rote LED des Tarifsteuergerates leuchtet wahrend

der Schaltkontakt geschlossen ist und erlischt beim Offnen des

Kontaktes. Im Falle von Kommunikationsproblemen mit der Daten-

schnittstelle beginnt die LED mit einer Frequenz von 1Hz zu blinken.

Folgende 2 Falle werden dabei unterschieden:

- Das Tarifsteuergerat sendet einen Schaltbefehl zum eHZ, sollte die
Umschaltung nach dem 4. Versuch erfolglos sein, beginnt die LED
mit einer 1Hz — Frequenz zu blinken (nur im Modus C und D).

- Normalerweise sendet das eHZ alle 1-4 Sekunden ein Telegramm,
sollte das Tarifsteuergerat keine Telegramme mehr empfangen,
beginnt es mit einer Frequenz von 1Hz zu blinken (Mode A-D).

flexibel

1 bis 2,5 mm?

massiv

1,5 bis 4 mm?

Anschluss BKE-Datenschnittstelle fiir eHZ:

Buchse RJ10 4P/4C
Signalpegel kompatibel zu EIA232
Belegung ®=Hilfsspannung, @=GND, ®=RxD,

@®=TxD

Betriebsart: Steuerausgang
(eHZ mit interner Tarifsteuerung) z.B.

Schaltausgang eHZ-Tarifregister
T1 T2
Betriebsart A geoffnet geschlossen
B geschlossen gedffnet

Betriebsart: Steuereingang
(eHZ mit externer Tarifsteuerung)

Tarif (Schaltausgang) | Eingangsspannung
oV 230V
Betriebsart C T1 T2
(gedffnet) (geschlossen)
D T2 T1
(geschlossen) (gedffnet)
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eHZ-Zubehor

Interne Tarifsteuerung EDL eHZ

EDL eHZ mit Gesamt- und
2 Tarifregister

eHZ-Tarifsteuergerat Betriebsart
A oder B -> Schaltausgang AC

BKE-Datenschnittstelle
EHZ001K + Adapter EHZ001A
< 230 V/16 A

=7

&7

Ein Adapter-Kabel

OKK MS2020 zu AC 230 V/16 A
TSG ist nétig
(Ref. : EHZ0OO1A). Eﬁﬁd
Adapter I S
RJ12 Buchse zur ’{5’@
RJ10 Stecker
68, momme-  6P6C Modularstecker
Pin 1: RS485 Bus-Leitung A
Pin 2: Versorgung +12 V
Pin 3: GND, Bezugspotential
= Pin 4: RS232 RxD

Pin 5: RS232 TxD
Pin 6: RS485 Bus-Leitung B

Externe Tarifsteuerung EDL eHZ

BKE-Datenschnittstelle
EHZ001K + Adapter EHZ001A

eHZ-Tarifsteuergerat Betriebsart
C oder D -> Eingang AC 230 V
zum Anschluss herkémmlicher
Tarifsteuergeréte oder Schalt-
uhren.

AC 230 V/16 A

Ein Adapter-Kabel
OKK MS2020 zu

TSG ist nétig

(Ref. : EHZOOTA).
Adapter St )
RJ12 Buchse zu {')@

RJ10 Stecker
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Technische Daten

BKE-A / BKE-AZ

BKE-A / BKE-AZ 3-phasig
BKE-A BKE-AZ (4+4 PLE) BKE-AZ (10+5 PLE)

250
200 (Betestigungspunkie)

290 (Onne Zanlersteckemme)

I (Mt Zanersteckemme)

- Bemessungsstrom |: 63 A

- Bemessungsspannung U,: AC 400 V

- Bemessungsanschlussvermégen: 25 mm? Cu massiv,
16 mm? feindréahtig mit Aderendhiilse

- Klemmstellenbezeichnung: nach DIN 43856

- MabBe des Klemmbrettes angelehnt an die Norm
»Elektrizitdtszahler in Isolierstoffgehdusen...,
HauptmaBe fir Drehstromzahler, DIN 43857-2

- Prifnorm: DIN 0603-3-2 (VDE 0603-3-2)

- Abmessung inklusive Zahler (H x B x T):

BKE-A: 290 x 178 x 115 mm
BKE-AZ1: 290 x 178 x 115 mm
BKE-AZ3: 350 x 193 x 115 mm

Technische Anderungen vorbehalten, Stand 01.01.2020
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Technische Daten

BKE-A / BKE-AZ

BKE-A (1-phasig)
BKE-A (mit Klemmendeckel) BKE-A (ohne Klemmendeckel)

ARD B

29

BKE-A / BKE-AZ 3-phasig
mittig sitzend, fiir Dauerstromanwendungen bis 50 A

BKE-A (mit Klemmendeckel) BKE-AZ (10 + 2 + 2)

Y (Gesamiange)

22\ (Gesamiange)
A2 (Befestigungspunkie)

Technische Anderungen vorbehalten 237



Kabelmanagement

Produktinformation

Montagebeispiel System univers Z

Schritt 1

Den Kanal einfach auf den umlaufenden Rahmen der
Zahlertragplatten aufsetzen und mit den beiden mit-
gelieferten Schrauben befestigen. Alternativ kénnen

die ebenfalls im Sortiment erhéltlichen S- oder U-Klam-
mern verwendet werden (siehe Hinweis unten).

Schritt 3

Anhand der Offnungen im Kanal mit einem Stift die ent-
sprechenden Markierungen an der Abdeckung

der BKE-AZ oder des Verteilerfelds vornehmen,

um zu gewahrleisten, dass die Offnungen in den
verschiedenen Komponenten exakt zueinander
passen. AnschlieBend die angezeichneten Stellen

mit der Ausklinkzange in der erforderlichen Breite

und Tiefe ausstanzen.

Hinweis:
- Alle in der Praxis anzutreffenden Einbausituationen sind in der Montageanleitung
des Kabelmanagementsystems ausfiihrlich und in allen Schritten beschrieben.

Schritt 2

- Mit einer Ausklinkzange im Kanal die Leitungséffnungen zu
den seitlich angeordneten Komponenten, zum Klemmen-
deckel und/oder zu den jeweiligen Anschlussraumen her-
stellen. Dazu den feststehenden Teil der Zange vertikal
positioniert am Kanalboden ansetzen und betéatigen.

f

Vi
DN
&
Vaa
)\

=y
)
o m—

777

7
Fe

Schritt 4

- Nach der Montage aller Komponenten und der
Verlegung der Leitungen im Kanal kdnnen diese
mit Kabelbindern an der Wandinnenseite des Kanals fixiert
werden. AbschlieBend den Deckel aufsetzen sowie die
Plombierschraube zudrehen und
plombieren.
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volta Unterputz/Hohlwand

Kleinverteiler, Schutzart IP30, Schutzklasse Il [T

VU/H12NC, VU/H24NC, VU/H36NC, VU/H48NC,
VU/H60NC

MaBnorm
DIN 43871

Approbationen
VDE

Bemessungsspannung
AC 400V /50 Hz

Bemessungsstrom
63 A

Schutzklasse
Il (schutzisoliert)

Schutzart
IP30

Bemessungsisolationsspannung

Ui =400V
Verschmutzungsgrad
2

Umgebungsbedingungen fiir EMV
Umgebung B

Tiir
frontblindig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren,
Turanschlagwechsel ohne Blendrahmendemontage méglich

Tiirverschluss
frontbindige Griffmulde mit Klappgriff, selbsttétig zurlickklappend
(Schloss ohne Umbau nachriistbar)

Farbe
RAL9010 (reinweiB)

QuickConnect-Klemmen
Anzahl und Querschnitt der Klemmstellen entsprechend DIN 43871
und DIN VDE 0100 Teil 410 (siehe Bestellseiten)

Leitungseinfiihrungen

- oben/unten
Leitungseinfihrungsschieber ausbrechbar,
Leitungsabfang serienmaBig

- seitlich
oberer und unterer Anschlussraum links und
rechts je eine Vorpragung @ 25 mm,
ab 2-reihig links und rechts zwischen den
Geratereihen Vorpragung @ 25 mm

- riickseitig
oberer Anschlussraum 2 x 3 x @ 25 mm,
davon je 3 x @ 25 mm komplett ausbrechbar,
unterer Anschlussraum 4 x @ 25 mm

Halogengehalt
Die eingesetzten Polystyrol-Typen sind halogenarm mit einem

Halogengehalt < 1%. Alle Produkte sind ROHS- und WEEE-konform.

Putzausgleich
bis maximal 15 mm

Plombierung
serienmaBig

Warmeformbesténdigkeit
Angabe gemas Priifnorm: 168 h / 70°C

Kugeldruckpriifung

Angaben gemaB Prifnorm:

a) fur Tragteile aktiver Leiter : 125°C /1 h
b) fiir andere Isolierteile : 70°C /1 h

Mechanische Besténdigkeit

Die Gehé&use sind nach EN 50102/A1 mittels einer Schlagpriifung

auf ihre mechanische Bestandigkeit geprift. Der angegebene
Schutzgrad gilt fir das gesamte Gehduse, mit Ausnahme der Geh&u-
sebereiche, die gemaB oben genannter Norm von der Schlagpriifung
ausgenommen sind (z. B. Leitungseinfiihrungen). Die bei der Priifung
zu Grunde gelegte Beanspruchungsenergie (= Schlagenergie) betragt
2 Nm. Dies entspricht einem IK-Code von: IK07.

Gliihdrahtpriifung

Tragteile aktiver Leiter: 960°C / 30 s

andere Isolierteile mit Sicherheitsfunktion (gemaB Produktnorm):
- flr Installationskleinverteiler unter Putz: 650°C /30 s

- flr Installationskleinverteiler fir Hohlwandeinbau: 850°C / 30 s
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volta Unterputz/Hohlwand

Kleinverteiler, Schutzart IP30, Schutzklasse Il [T]

MaBzeichnungen H17=89mm
H3=348mm H18=40mm
A H4=288mm " y <_>1
] \
A =
A
o g - < H19 74,5 mm zwischen Hutschiene und Tir innen
I
| T 80,5 mm zwischen Montageplatte und Tiir innen
} IH} ,lé
@ % E e T‘Q; H20 . T 91,5 mm zwischen Rickwand und Tir innen
ol E oo
Ila
I}
§ J—
} l\f ,l' @A
v s Ol
v - o
E 0
H1 H2 E
VU12/VH12 |356,5 mm 298,5 mm !
VU24 /VH24 |505,5 mm 4455 mm \
VU36/VH36 |630,5mm 570,5 mm
VU48 /VH48 | 755,5 mm 695,5 mm
VU60/VH60 |880,5 mm 820,5 mm Hi2 H13 Hi4 H15 H16
VU12/VH12 321 mm (130 mm |104 mm |56 mm |64 mm
< H8=330mm > VU24 /VH24 470 mm [144 mm |[114 mm (66 mm |79 mm
D — VU36/VH36 [595 mm [144 mm [114mm [66mm |79 mm
H11=151mm VU48 /VH48 |720 mm (144 mm |114mm (66 mm |79 mm
= = = = = X VU60/VHE0 [845mm [144mm [114mm (66 mm |79 mm
o= °__pO Ol
_he ol <
A A
0 £ oben fop heut § X MaB | Beschreibung
@ = H1 [Gesamthéhe des Blendrahmens
0 78 DEETIEN 0 H2 |Lichte Innenhdhe des Blendrahmens
H3 | Gesamtbreite des Blendrahmens
H4 [ Lichte Innenbreite des Blendrahmens
0 0 H5 [ Gesamthohe des Mauerkastens
= ° g o2 H6 | Hohenabstand von riickseitigen Befestigungsbohrungen
0 0 H7 | Lichte Innenhéhe des Mauerkastens
H8 | Gesamtbreite des Mauerkastens
0 « %5 0 H9 | Lichte Breite der Offnung des Leitungseinfiihrungsschiebers
m H10 | Breitenabstand von riickseitigen Befestigungsbohrungen
0 S 0 H11 | Breitenabstand von Befestigungsléchern
v || ° ° (fir z.B. Blechwinkel oder &hnliches)
H@&I_ 5 Tﬁ@; H12 | Héhe des Hohlwandausschnitts
= = = = = v H13 | Oberer Verdrahtungsraum nach DIN 43871
H14 [ Unterer Verdrahtungsraum nach DIN 43871
H5 Hé H7 H15 | Unterer Verdrahtungsraum bei eingebauten Modulargeréten
VU12/VH12 | 335 mm 185 mm 224 mm H16 | Oberer Verdrahtungsraum bei eingebauten Modulargeriten
VU24 /VH24 | 484 mm 334 mm 373 mm H17 | Einbautiefe des Mauerkastens bei Hohlwandeinbau
VU36/VH36 | 609 mm 469 mm 498 mm H18 | Maximales DurchgangsmaB der Leitungseinfiihrung
VU48 /VH48 | 734 mm 584 mm 623 mm H19 [ Abstand zwischen Hutschiene und Tur innen
VUB0/VHE0 | 859 mm 709 mm 748 mm H20 [ Abstand zwischen Riickwand und Tiir innen
H21 | Breite des Hohlwandausschnitts
l« H21=314,5mm >] H22 [ Hohe des seitlichen Verdrahtungskanals
H23 | Breite des seitlichen Verdrahtungskanals
Ep = —= mﬁ o H24 | Lichte Innenbreite des Mauerkastens
gw i‘ H25 | Dicke des Blendrahmens
ﬂl i H26 | Hutschienenabstand
H23:17,5rr|m= H24=269,5mm H23=17,5mm
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volta Unterputz/Hohlwand

Kleinverteiler, Schutzart IP30, Schutzklasse Il [C]

MaBtabellen
MauerkastenmaBe in mm 1-reihig 2-reihig 3-reihig 4-reihig 5-reihig
InnenmaB h 224 373 498 623 748
NischenmaBe UP, Hx B x T 340 x335x90 |490x335x90 [615x335x90 |740x335x90 [865x335x90

AusschnittmaBe HW, HxB x T

321 x314,5 x 87

470 x 314,5 x 87

595 x 314,5 x 87

720 x 314,5 x 87

845 x 314,5 x 87

MontageplattenmaBe, HxB x T

178 x 265 x 2,5

330x265x2,5

454 x 265x 2,5

577 x265x2,5

702 x265x2,5

BlendrahmenmaBe in mm 1-reihig 2-reihig 3-reihig 4-reihig 5-reihig
AuBenmaB, H x B 356,5 x 348 505,5 x 348 630,5 x 348 755,5 x 348 880,5 x 348
Lichtes MaB, H x B 296,5 x 288 445,5 x 288 570,5 x 288 695,5 x 288 820,5 x 288
WechselrahmenmaBe in mm 2-reihig 3-reihig
AuBenmal, H x B 552 x 452 752 x 552
Lichtes MaB, H x B 500 x 400 700 x 500
Artikelnummer VU12NC VU24NC VU36NC VU48NC VUG60ONC
Gewicht (g) 2.571 3.533 4.350 5.163 6.120
Artikelnummer VH12NC VH24NC VH36NC VH48NC VHB0NC
Gewicht (g) 2.554 3.491 4.283 5.070 5.470
Artikelnummer VU3BNW VU48NW VUBONW
Gewicht (g) 4.304 5.320 5.800
Artikelnummer VH3B6NW VH48NW VH60NW
Gewicht (g) 4.400 5.270 5.800
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volta Aufputz

Kleinverteiler, Schutzart IP30, Schutzklasse Il [O]

VA12CN / VA24CN / VA36CN / VA48CN seitlich
am oberen und unteren Anschlussraum links und rechts je eine
Allgemeine Beschreibung Vorpragung @ 25 mm

Installationsverteiler nach DIN 43871 zur Aufputzmontage fur Gerate
mit 92,5 mm (bei Tireinbau 70 mm)
Einbautiefe nach DIN 43880 riickseitig
oben und unten je 7 x @ 25 mm, auch komplett ausbrechbar

Lieferumfang

- Unterteil mit integrierter Riickwand und Gerétetragschienen QuickConnect-Klemmen
- PE/N-Steckklemmen in fingersicherer Ausfiihrung Anzahl und Querschnitt der Klemmstellen entsprechend
- Gerateabdeckung mit 46 mm Gerateschlitzen ohne Tur DIN 43871 (siehe Bestellseiten)
(nachristbar)
Farbe
Priifnorm RAL 9010 (reinweiB)

DIN EN 60670-24

Plombierung

MaBnorm serienmaBig
DIN 43871
Geratetragschienen
Approbationen Stahlblech verzinkt
Tir
Bemessungsspannung Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt

AC 400V /50 Hz
Warmeformbesténdigkeit
Angabe gemaB Priifnorm: 168 h / 70°C
Bemessungsstrom
63 A Kugeldruckpriifung
Angaben gemaB Prifnorm:
a) fUr Tragteile aktiver Leiter : 125°C /1 h
Schutzklasse b) fiir andere Isolierteile : 70°C /1 h
Il (schutzisoliert)
Mechanische Besténdigkeit
Die Gehéause sind nach EN 50102/A1 mittels einer Schlagpriifung
Schutzart auf ihre mechanische Bestandigkeit geprift. Der angegebene
IP30 Schutzgrad gilt fir das gesamte Gehause, mit Ausnahme der
Gehausebereiche, die geméaB oben genannter Norm von der
Schlagpriifung ausgenommen sind (z. B. Leitungseinfiihrungen).

Tir (Zubehor) Die bei der Priifung zu Grunde gelegte Beanspruchungsenergie
frontblindig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, (= Schlagenergie) betragt 2 Nm. Dies entspricht einem IK-Code
Turanschlagwechsel méglich von: IKO7.

Gliihdrahtpriifung

Tiirverschluss Tragteile aktiver Leiter: 960°C /30 s
frontbundige Griffmulde mit Klappgriff, andere Isolierteile mit Sicherheitsfunktion (gemas Produktnorm):
(Schloss ohne Umbau nachriistbar) - fur Installationskleinverteiler Aufputz: 750°C /30 s

Leitungseinfiihrungen:

oben/unten

Uber die gesamte Breite im Raster 4 mm breit und 12, 17, 21, 23,
26 mm hoch vorgepragt, zusatzliche Vorpragungen fiir
Leitungsfiihrungskanéle LF40060, LF40090, LF40110
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volta Aufputz

Kleinverteiler, Schutzart IP30, Schutzklasse Il [O]

MaBe in mm

©) Q

O—O

1-reihig 2-reihig 3-reihig 4-reihig
AuBenmaBe HxB x T 245 x 305 x 96,5 370 x 305 x 96,5 515 x 305 x 96,5 640 x 305 x 96,5
Hoéhe oberer Anschlussraum 127,5 127,5 147,5 147,5
Hoéhe unterer Anschlussraum 112,5 112,5 112,5 112,5
seitlicher Verdrahtungsraum links und rechts je 34 mm /
Verdrahtungsraum unter der Hutschiene 10 mm
Abstand Befestigungslocher 1-reihig 2-reihig 3-reihig 4-reihig
A 270 270 270 270
B 91 216 331 456
Gewichte:
Typ VA12CN VA24CN | vA36CN | va4sCN |vat2T | va2aT | vaseT | vaasT
Gewicht (kg) | 1,14 1,55 [ 1,94 |2,53 [0,57 [0,84 [1,12 [ 1,41
Typ VA36NW VA48NW
Gewicht (kg) 3,2 3,7
96.5
1.5
*T 36
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Verlustleistung

volta Aufputz, Unterputz und Hohlwand

zulassige Verlustleistung fur Installationskleinverteiler
nach DIN 43 871

Anmerkung: Installationskleinverteiler sind zur Anwendung als
Stromkreisverteiler in Hausinstallationen nach Normen der Reihe
DIN 18 015 bemessen, bei einem maximalen Gleichzeitigkeitsfaktor
von 0,5. Fir abweichende Anwendungsfélle, z. B. Elektroheizung,
gilt die Rechnung mit den Werten nach folgender Tabelle zum
Nachweis der Einhaltung der oberen Grenztemperatur im Installa-
tionskleinverteiler.

Verlustleistungstabelle Volta

GroBe Zulassige Verlustleistung P, fiir Installationskleinverteiler

flr Wandaufbau flr Wandeinbau

bei Ubertemperatur AT bei Ubertemperatur AT

10K 15K 20K 25K 30K 10K 15K 20K 25K 30K

W W w w W W W W W w
1-reihig 55 9,0 12,5 16,5 21,0 4,2 7,0 9,9 13,1 16,5
2-reihig 6,5 11,0 15,0 20,0 25,0 5,8 9,7 13,8 18,2 22,9
3-reihig 7,0 12,0 17,0 22,0 28,0 7,2 12,0 17,1 22,6 28,4
4-reihig 8,5 14,5 20,5 27,0 34,0 8,6 14,3 20,5 27,0 33,9
5-reihig - - - - - 8,6 14,3 20,5 27,0 33,9

Verlustleistungstabelle Volta Multimedia

GroBe Zulassige Verlustleistung P, fiir Installationskleinverteiler

fir Wandaufbau

bei Ubertemperatur AT

10K 15K 20K 25K 30K

W w w w W
3-reihig 18 28 40 49 59
4-reihig 23 35 47 58 70
5-reihig 30 43 56 69 83

Verlustleistungstabelle volta.hybrid

Zuldssige Verlustleistung P, fiir Installationskleinverteiler

flr Wandaufbau

bei Ubertemperatur AT

10K 15K 20K 25K 30K

W W W W W

4,5 7,5 11,2 15 19 im MM - Bereich kénnen 20 W eingebaut werden
10,4 15,9 21,9 28,4 34,9 im MM - Bereich kénnen 10 W eingebaut werden

Verlustleistung in W; P = f(AT)*
* AT ist die Temperaturdifferenz zwischen der oberen Grenztempera-
tur der eingebauten Betriebsmittel und der Umgebungstemperatur
des Installationskleinverteilers 7
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Selektive Hauptleitungsschutzschalter

(SLS-Schalter)

Ausléseband fiir Charakteristik E in Abhangigkeit vom
Vielfachen des Bemessungsstromes
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Bemessungsstrom |, in A des SLS

Unabhéngig vom Bemessungsstrom des Hauptsicherungsautomaten
besteht zu nachgeschalteten Sicherungsautomaten mit Bemessungs-
schaltvermégen

bzw.

Kurzschlussselektivitat bis mindestens 6 bzw. 10 kA
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Selektive Hauptleitungsschutzschalter

(SLS-Schalter)

Ausléseband fiir Charakteristik Cs in Abhdngigkeit vom
Vielfachen des Bemessungsstromes

1,13-1,45
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Kurzschlussselektivitat in der Kaskade NH gL - SLS - LS

5/'_3/

T

NHOOgL |SLS LS-Schalter Selektivitits-
E-Charakteristik | B-Charakteristik | grenze
63 A 35A 16 A >6 kA
63 A 40 A 16 A >6 kA
63 A 40 A 25A >6 kA
63 A 50 A 16 A >6 kA
63 A 50 A 25A >6 kA
63 A 63 A 16 A >6 kA
63 A 63 A 25A >6 kA
vorgeschaltetes Schutzorgan
SLS
E-Charakteristik Cs-Charakteristik
16 ~35A (40 ~63A |80 &100A |16 ~35A (40 ~63A |80 & 100A
25kA 25kA 25kA 25kA 25kA 25kA

0w c i

£5 |2[6~63A [6kA 25 25 25 25 25 25
£=5 |8
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85 | |6~63A |10KkA 25 25 25 25 25 25

on |-
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Selektive Hauptleitungsschutzschalter (SLS-Schalter)

E-Chrakteristik

Technische Daten

HTN...E HTS...E
Normen
& nach DIN VDE 0641-21
[ ]
Polzahl 1, 3-phasig, 1+N, 3+N, 1-polig-schaltend

Ausldsecharakteristik

Uberlast: 1,05 -1,2 x |,
Kurzschluss: 5 - 6,25 x |,

Bemessungsspannung U, 230/ 400 V~

Bemessungsstréme 16 A bis 100 A 16 A bis 100 A
Bemessungsschaltvermdgen |, 25 kA

Bemessungsfrequenz 50 Hz

Isolationskoordination

nach DIN VDE 0110 Teil 1/4.97
Uberspannungskategorie IV
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsisolationsspannung 690 V

U

6 kV mit Trennfunktion

_imp
U, , bei NN 9,8 kV min.
Kontaktstellungsanzeige 0/1 Uber Anzeigefenster
Schutzart 1P20
HillmaBe BaugréBe 2 nach DIN 43880 BaugréBe 6 nach DIN 43880
Montage Hutschiene Sammelschienensystem
nach DIN 43880,
40 mm Sammelschienenabstand
5x 12 mm Cuund 10 x 12 mm Cu
Gebrauchslage senkrecht
Anschluss
Zugang Kéafigklemme 2,5 — 50 mm? automatische Steckkontaktierung
Abgang Kafigklemme 1,5 - 35 mm? QuickConnect 1,5 - 16 mm?
N-Anschluss Kéfigklemme 1,5 - 4 mm? automatische Steckkontaktierung
Drehmoment 4 Nm
Umgebungstemperatur
Betrieb -25°C bis +55°C
Lagerung -25°C bis +80°C

MaBzeichnungen HTN...E

==l il

1o

MaBzeichnungen HTS...E Polanzahl | Breite
1-polig 27 mm
2-polig 54 mm
3-polig 81 mm
4-polig 108 mm

87,8
|
|
|
|
|
I
@)
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Cs-Chrakteristik

Selektive Hauptleitungsschutzschalter (SLS-Schalter)

Technische Daten

HTN...C HTS...C
Normen
& nach DIN VDE 0641-21
[ ]
Polzahl 1, 3-phasig, 3+N, 1-polig-schaltend

Ausldsecharakteristik

Uberlast: 1,13-1,45 x |,
Kurzschluss: 6,5-10 x I,

Bemessungsspannung U, 230/ 400 V~

Bemessungsstréme 16 A bis 100 A 16 A bis 100 A
Bemessungsschaltvermdgen |, 25 kA

Bemessungsfrequenz 50 Hz

Isolationskoordination

nach DIN VDE 0110 Teil 1/4.97
Uberspannungskategorie IV
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsisolationsspannung 690 V

U

6 kV mit Trennfunktion

_~imp
U, , bei NN 9,8 kV min.
Kontaktstellungsanzeige 0/1 Uber Anzeigefenster
Schutzart 1P20
HillmaBe BaugrdBe 2 nach DIN 43880 BaugréBe 6 nach DIN 43880
Montage Hutschiene Sammelschienensystem
nach DIN 43880,
40 mm Sammelschienenabstand
5x 12 mm Cu und 10 x 12 mm Cu
Gebrauchslage senkrecht
Anschluss
Zugang Kéafigklemme 2,5 — 50 mm? automatische Steckkontaktierung
Abgang Kafigklemme 1,5 - 35 mm? QuickConnect 1,5 - 16 mm?
N-Anschluss Kéfigklemme 1,5 - 4 mm? automatische Steckkontaktierung
Drehmoment 4 Nm
Umgebungstemperatur
Betrieb -25°C bis +55°C
Lagerung -25°C bis +80°C

MaBzeichnungen HTN...C

==l il

108

1o

MaBzeichnungen HTS...C Polanzahl | Breite
1-polig 27 mm
2-polig 54 mm
3-polig 81 mm
4-polig 108 mm
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Preisgruppenibersicht
gultig ab 01.10.2020

chager

Hager
Preisgruppe Bezeichnung

Preisgruppe Bezeichnung

HO010 univers Z Leerschranke, Bauhdhe 950/1.250mm H404 Kompakte Leistungsschalter
HO11 univers Z Leerschréanke, Bauhéhe 1.100/1.400mm H405 Kompakte Leistungsschalter Zubehor
HO012 univers Z Komplettschréanke mit Anschlusskassette BKE-I H406 Kompakte Leistungsschalter H3+
zur Aufnahme von eHZ H410 Dimmer, Ddmmerungsschalter, Transformatoren
HO013 univers Z Komplettfelder mit Anschlusskassette BKE-I H411 Messgerate
zur Aufnahme von eHZ H412 Uberspannungsschutz
HO14 univers Z Komplettschrénke fiir Zahler mit 3-Punkt-Befestigung H420 Fernschalter
HO015 univers Z Komplettfelder fuir Zahler mit 3-Punkt-Befestigung H430 Schiitze, Relais und Zeitschalter
HO016 univers Z systemunabhéngige Gehause und Felder H440 Schaltuhren als Reiheneinbaugerat
HO017 univers Z Systemzubehdr H450 Schalter und Taster als Reiheneinbaugerét
H018 Wandlerschranke und Zubehor H500 Gebaudesystemtechnik KNX
HO19 Zahlerplatz Auslaufsysteme H501 Gebaudesystemtechnik KNX Funk
H020 Bestiickungspakete und Kabelbdume H502 Basisartikel Gebdudesystemtechnik KNX
H040 Brandschutzschrénke H510 Sicherheitstechnik
H050 Zahlertafeln und Zubehor H511 Branderkennungsanlage
H060 Ladestationen fiir E-Mobilitat H520 Gefahrenwarnanlage
H080 Basissaulen fur Strom im Freien H530 Gebaudesystemtechnik KNX Bedienelemente kallysto®
HO081 Sonstige Systeme fir Strom im Freien H540 Bewegungs- und Prasenzmelder
H100 univers Wandschrénke, SKI und SKil, IP44/54 H550 Datentechnik fiir Multimedia-Felder
H101 univers Wandschrénke, IP54, Tiefe 275/350mm H560 Visualisierungssystem
H102 univers Standschranke, SKI und SKII, Tiefe 205mm H570 Gebéaudesystemtechnik KNX easy
H103 univers Standschranke, Tiefe 275/350mm H600 Sammelschienen
H104 univers Anreihstandverteiler, IP41, Tiefe 400/600mm H601 Phasenschienen
H105 univers Anreihstandverteiler, IP54, Tiefe 400/600mm H602 D-Sicherungssockel
H106 univers Systemzubehér H603 NH-Leisten
H110 univers N Bausteine H604 NH-Lasttrenner
H111 univers N Einzelteil-Lieferform HB05 NH-Sicherungsunterteile + Zubehor
H112 univers N Einzelteile im GroBgebinde H610 Anschlusstechnik und Klemmen
H113 univers N Zubehdr H620 Sicherungen
H120 volta Aufputz-Kleinverteiler, IP30 H621 Sicherungssockel und Zubehor
H121 volta Unterputz-Kleinverteiler, IP30 H623 D02-Lasttrennschalter
H122 volta Hohlwand-Kleinverteiler, IP30 TO10 Briistungskanal-System Kunststoff, tehalit.BRN,
H123 volta Kleinverteiler-Zubehdr Baureihen BRN70*/BRN90*
H124 Mini-Verteiler, IP30 T011 Briistungskanal-System Kunststoff halogenfrei, tehalit. BRHN
H125 vector Aufputz-Kleinverteiler, IP65 T012 Bristungskanal-System Stahlblech, tehalit. BRSN
H130 Wandschréanke IP65 fir Montageplatten T013 Briistungskanal-System Aluminium, tehalit. BRAN
H140 univers Aufputz-Feldverteiler TO14 Bristungskanal-System Kunststoff, tehalit. BRN,
H141 univers Aufputz-Feldverteiler Leerschrinke Baureihe BRN65*
H142 univers Unterputz/Hohlwand-Feldverteiler T020 Zubehdr zu Briistungskanal-System BRN
H143 univers Unterputz/Hohlwand-Feldverteiler Leerschranke TO30 Bristungskanal-System Kunststoff, tehalit.BR,
H144 univers Feldverteiler Zubehor Baureihen BR70*/BR85*
H200 Leitungsschutzschalter bis 6kA TO31 Briistungskanal-System Kunststoff halogenfrei, tehalit. BRH
H201 Leitungsschutzschalter gréBer 6kA T032 Bristungskanal-System Stahlblech, tehalit.BRS
H210 Leitungsschutzschalter Zubehor TO33 Bristungskanal-System Aluminium, tehalit.BRA
H220 Brandschutzschalter, 6kA T034 Bristungskanal-System Kunststoff, tehalit.BR, Baureihne BR65*
H221 Brandschutzschalter, 10kA TO35 Bristungskanal-System Kunststoff halogenfrei , tehalit. BRH,
H230 Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter-Kombigerate 3x 1polig+N Baureine BRH65
H240 Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter-Kombigerate 4polig T040 Zubehdr zu Bristungskanal-System BR
H250 Fehlerstromschutzschalter bis 63A T050 Tischanschluss-System
H251 Fehlerstromschutzschalter bis 63A, 10kA T060 Bodeninstallationskanal-System, tehalit.BKB
H260 Fehlerstromschutzschalter bis 125A, 6kA TO70 Unterflurinstallationssystem, electraplan, Kanéle und Zubehér
H261 Fehlerstromschutzschalter Typ A, bis 125A, 10kA T080 Unterflurinstallationssystem, electraplan, Einbaugeréate
H262 Fehlerstromschutzschalter Typ F, bis 125A, 10kA T100 Sockelleistenkanal-Systeme
H269 Brandschutzschalter - Auslaufgerate T150 Deckenanschlusssystem und Raumséulen
H270 Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter-Kombigerate, 6kA T200 Leitungsfiihrungskanal-System LF
H271 Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter-Kombigerate, 10kA T201 Leitungsfiihrungskanal-System FB
H278 Sonstige Fehlerstromschutzschalter, 10kA T210 Zubehdr zu Leitungsfilhrungskanal-Systemen LF und FB
H279 Sonstige Fehlerstromschutzschalter T220 Leitungsfiihrungskanal-System halogenfrei
H280 Fehlerstromschutzschalter Basisartikel T221 Leitungsfuihrungskanal-System Stahlblech
H281 Fehlerstromschutzschalter Basisartikel, 10kA T222 Leitungsfiihrungskanal-Systeme auf Rolle + MiniSnap
H290 Fehlerstromschutzschalter allstromsensitiv, 6kA T300 Rangierkanal-System, tehalit.RK
H291 Fehlerstromschutzschalter allstromsensitiv, 10kA T350 Feuerwiderstandsféhiges Kanalsystem, tehalit. FWK
H300 Selektive Leitungsschutzschalter SLS T351 Feuerwiderstandsfahiges Kanalsystem, tehalit. FWK+
H310 Adapter fir selektive Leitungsschutzschalterr T352 Zubehdr zu Kanalsystem feuerwiderstandsféhig, tehalit. FWK+
H400 Lasttrennschalter T450 Verdrahtungskanal-Systeme Kunststoff
H401 Lasttrennschalter Zubehér T451 Verdrahtungskanal-Systeme Kunststoff halogenfrei
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

thager

In Ergénzung der allgemeinen Lieferbedingungen fur Erzeugnisse und
Leistungen der Elektroindustrie e. V. (ZVEI)

1. Geltung der Bedingungen

Zu lhrer und unserer Sicherheit erfolgen unsere Lieferungen, Leistungen und
Angebote ausschlieBlich aufgrund der nachstehenden Geschéftsbedingungen.
Diese gelten im beiderseitigen Interesse auch fir alle kinftigen
Geschéaftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdricklich vereinbart
werden. Spatestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung nehmen
Sie die Bedingungen an. Gegenbestétigungen des Bestellers unter Hinweis auf
seine Geschéfts- bzw. Einkaufsbedingungen kénnen wir leider nicht akzeptie-
ren.

Abweichungen, Ergénzungen oder Nebenabreden sowie alle Vereinbarungen
zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausflihrung dieses Vertrages werden
erst nach unserer schriftlichen Bestatigung wirksam.

Diese Bedingungen haben keine Gultigkeit fir die von uns Uber das Internet
vertriebenen Waren (Werbemittel etc.). Fir unseren Internethandel gelten viel-
mehr besondere Verkaufs- u. Lieferbedingungen, die Sie im Internet Uiber den
diesbezlglichen Link abrufen kénnen.

2. Angebot und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bitte beachten Sie, dass
Annahmeerklérungen und Bestellungen erst nach unserer schriftlichen oder
fernschriftlichen Bestétigung rechtswirksam sind.

Berlicksichtigen Sie bitte, dass Zeichnungen, Abbildungen, MaBe, Gewichte
und sonstige Leistungsdaten nur als anndhernd zu betrachten sind; es sei
denn, wir bezeichnen sie ausdricklich als verbindlich. Die Eigentums-

und Urheberrechte an unseren Katalogen und Druckerzeugnissen,
Kostenvoranschlagen, Zeichnungen und anderen Unterlagen liegen bei uns.
Machen Sie diese Unterlagen daher ohne unsere ausdriickliche und schrift-
liche Zustim-mung Dritten nicht zuganglich — das gilt insbesondere fiur solche
Unterlagen, die wir Ihnen mit dem Vermerk ,vertraulich® zur Verfligung stellen.

Im beiderseitigen Interesse weisen wir Sie darauf hin, dass unsere Mitarbeiter
keine miindlichen Nebenabreden treffen kénnen oder miindliche Zusicherungen
geben diirfen, die (iber den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

3. Preise

Unsere Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und beinhalten keine Verpak-
kungskosten; Kostenvoranschléage fir Reparaturen sind unverbindlich. Alle
Preise sind Netto-Preise, denen die gliltige Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) hin-
zuzurechnen ist. Zuséatzliche Lieferungen und Leistungen missen wir geson-
dert berechnen.

Bitte haben Sie Verstandnis dafir, dass wir unsere Preise ggf. anpassen,

wenn zwischen Bestellung und Auftragsausfiihrung Lohn-, Materialpreis- oder
Steuererhéhungen eintreten.

Bei einer Erhdhung der Bérsen-Notierungen fir NE-Metalle, behalten wir uns
vor, fiir Produkte mit Kupfer-, Silber- oder Messinganteil die am Tag des
Auftragseinganges gultige Differenz in Form eines Zuschlages zu berechnen.

Bei den Produkten, die NE-Metalle beinhalten, ist als Basis in die Listenpreise
ab November 2023 eingerechnet:

Kupfer 450,- € je 100 kg
Silber 150,- € je kg
Messing  150,- € je 100 kg
Kupfer:

Bei weiteren Verdnderungen der Bérsennotierungen behalten wir uns vor, die
eingerechnete Basis der Listenpreise zu korrigieren.

Silber, Messing:

Bei Silber und Messing behalten wir uns vor, bei Bedarf prozentuale Zuschlage
zu berechnen. Die Zuschlagsgruppen und die dazugehérende Zuschlagsmatrix
werden in diesen Fallen rechtzeitig vor Inkrafttreten bekannt gegeben.

4. Verpackung
Die Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG ist Kunde der INTERSEROH
Dienstleistungs GmbH.

5. Versand

Ab einem Netto-Bestellwert von 500 Euro libernehmen wir fir Sie die Fracht-
kosten in voller Hohe vom Auslieferungslager bis zum Bestimmungsort. Bei
Express- oder Eilgutsendungen ab einem Nettowert von 500 Euro vergliten wir
lhnen die anteiligen Frachtgutkosten. Sonderverteilungen und andere Sonder-
produkte kdnnen wir leider grundsétzlich nur unfrei ab Werk liefern. Bei Klei-
nauftrdgen unter 150 Euro Netto-Bestellwert miissen wir einen Zuschlag von
15 Euro netto berechnen.

6. Zahlung

Zur Begleichung unserer Rechnungen gewahren wir Ihnen rein netto ein
Zahlungsziel von maximal 30 Tagen nach Rechnungsstellung. Bei Zahlungs-
stundung oder Begleichung nach vereinbartem Termin sind wir berechtigt,
Zinsen in Hohe von 8 Prozentpunkten Uiber dem Basiszinssatz zu erheben —
vorbehaltlich des Nachweises eines héheren Schadens, der uns durch
Zahlungsverzug entsteht.

Sollte ein Besteller eine fallige Rechnung nach Mahnung nicht innerhalb von
10 Tagen bei uns eingehend begleichen, werden auch unsere sdmtlichen
sonstigen Forderungen umgehend féllig. Bitte haben Sie Verstandnis, dass
wir in solchen Féllen noch nicht ausgefiihrte Lieferungen bis zur Zahlung
aller Forderungen zurlickbehalten. Der Besteller kann in diesem Fall keine
Schadensersatzanspriiche gegen uns geltend machen.

Wir sind berechtigt, Zahlungen eines Bestellers auf altere Schulden anzu-
rechnen, auch wenn dieser damit nicht einverstanden sein sollte. Selbstver-
standlich informieren wir den Besteller ausfuhrlich und umgehend Uber die
Verrechnung. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, rechnen wir einge-
hende Zahlungen zunachst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf
die Hauptleistung an.

lhre Zahlungen gelten als erfolgt, sobald wir tiber den Betrag verfigen kénnen.
Scheckzahlungen betrachten wir bei Einldsung als erfolgt. Wechsel kénnen
wir nur nach schriftlicher Vereinbarung und zahlungshalber annehmen. Bitte
haben Sie Verstandnis, dass wir bei Erstbestellungen nur gegen Vorauszahlung
liefern; im Gegenzug gewéhren wir jedoch 2 % Skonto.

Erlangen wir nach einer Auftragsannahme negative Informationen Uber die
Kreditwirdigkeit des Bestellers, sind wir gezwungen, Vorauszahlungen oder
Sicherheitsleistungen zu verlangen. Das gilt insbesondere, wenn Schecks
oder Wechsel zu Protest gehen oder der Besteller seine Zahlungen einstellt.
Sollte der Besteller keine Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen erbrin-
gen kénnen, mussen wir vom Vertrag zurticktreten, ohne dass der Besteller
Schadensersatzanspriiche geltend machen kann.

7. Liefer- und Leistungszeit
Verbindliche und unverbindliche Liefertermine oder -fristen bedurfen gleicher-
maBen der Schriftform.

Liefer- und Leistungsverzégerungen aufgrund hoherer Gewalt kénnen wir lei-
der auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht vertreten.
Dazu z&hlen auch Ereignisse, die uns die Lieferung nicht nur vorliibergehend
wesentlich erschweren oder unmdglich machen — wie zum Beispiel Streik,
Aussperrung, behérdliche Anordnungen usw., auch wenn diese Ereignisse
bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten. Bei derarti-
gen Geschehnissen sind wir gezwungen, die Lieferung oder Leistung unter
Umsténden um die Dauer der Behinderung zuzliglich einer angemessenen
Anlaufzeit hinauszuschieben. Eventuell missen wir sogar wegen des noch
nicht erfiillten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zuriicktreten.

Dauert eine Behinderung langer als drei Monate an, sind Sie berechtigt — nach
angemessener Nachfristsetzung - hinsichtlich des noch nicht erfiillten Teils
vom Vertrag zurlickzutreten. Verlangert sich die Lieferzeit oder werden wir
von unserer Verpflichtung frei, ergeben sich daraus keine Schadensersatz-
anspriche des Bestellers. Wir kdnnen uns jedoch nur auf die genannten
Umstéande berufen, wenn wir Sie zuvor unverziglich darliber benachrichtigt
haben.

Selbstversténdlich kdnnen wir unsere Liefer- und Leistungsverpflichtungen
nur einhalten, wenn der Besteller seine Verpflichtungen rechtzeitig und ord-
nungsgeman erfiillt.

8. Gefahriibergang

Sobald die Ware unser Auslieferungslager verlassen hat, geht die Gefahr auf
den Besteller Uber. Bitte beachten Sie, dass auch die Gefahr der zufalligen
Verschlechterung und des zufélligen Untergangs auf den Besteller Ubergeht,
wenn er in Annahmeverzug geréat. Verzogert sich der Versand auf Wunsch des
Bestellers, geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf ihn Gber.

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erflllung aller Forderungen, die uns aus Rechtsgriinden jetzt oder
klinftig gegenuber dem Besteller zustehen — einschlieBlich sdmtlicher
Saldoforderungen aus Kontokorrent —, beanspruchen wir die unten aufge-
fihrten Sicherheiten. Diese geben wir auf Verlangen nach unserer Wahl frei,
wenn ihr Wert die Forderung um mindestens 20 % Ubersteigt:

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sémtlicher Forderungen unser
Eigentum.

Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets fir uns als Hersteller,
jedoch ohne Verpflichtung fir uns. Erlischt unser (Mit-)Eigentum durch
Verbindung, gilt als vereinbart: Das (Mit-)Eigentum des Bestellers an der ein-
heitlichen Sache geht dem anteiligen Rechnungswert entsprechend auf uns
Uber. Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich.
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Als Besteller sind Sie im ordnungsgemaBen Geschéftsverkehr berechtigt,
Vorbehaltsware zu verarbeiten. Bei Zahlungsverzug oder der Beantragung bzw.
der Eréffnung eines Insolvenzverfahrens endet diese Befugnis. Verpfandungen
oder Sicherungsilibereignungen kénnen wir nicht zulassen.

Entstehen dem Besteller Forderungsanspriiche aus Weiterverkauf der
Vorbehaltsware, Saldoforderungen aus Kontokorrent oder sonstigen
Rechtsgriinden wie Versicherung oder unerlaubten Handlungen, tritt er seine
Anspriiche bereits jetzt sicherungshalber mit allen Nebenrechten an uns ab.
Und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder ver-
mengt ist und wir daran in Hohe unseres Fakturenwertes Miteigentum erlangt
haben.

In diesem Fall steht uns an der Zession ein Anteil der Kaufpreisforderung zu,
der dem Verhéltnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zum Fakturenwert
des Gegenstandes entspricht. Hat der Besteller die Forderung im Rahmen
des echten Factorings verkauft, so tritt er die an ihre Stelle tretende
Forderung gegen den Factor an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
Selbstversténdlich werden wir die abgetretenen Forderungen nicht einziehen,
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegentber fristge-
maB und

vollstdndig nachkommt. Dartliber hinaus erméchtigen wir den Besteller, die an
uns abgetretenen Forderungen fir seine Rechnung im eigenen Namen einzu-
ziehen. Allerdings missen wir die Einzugserméchtigung widerrufen, wenn

der Kaufer in Zahlungsverzug gerat. In diesem Fall bevoliméchtigt uns der
Besteller, die Schuldner von der Abtretung zu unterrichten, und wir ziehen

die Forderungen selbst ein. Im gemeinsamen Interesse ist der Besteller ver-
pflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der uns zustehenden
Forderungen zu geben. Dies umfasst Namen und Anschrift der Schuldner, Hohe
der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. sowie alle weiteren notwen-
digen Auskiinf-te, die wir bendtigen, um alle abgetretenen Forderungen geltend
zu machen. AuBerdem gestattet er uns die Uberpriifung der Auskiinfte.

Bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware - insbesondere bei Pfandungen
— muss der Besteller auf unser Eigentum hinweisen und uns unverziglich
benachrichtigen. Bitte beachten Sie: Ist der Dritte nicht in der Lage, die
gerichtlichen oder auBergerichtlichen Kosten zu erstatten, die in diesem
Zusammenhang entstehen, so haftet hierfiir der Besteller.

10. Gewabhrleistung

Wir gewabhrleisten, dass unsere Produkte frei von Fabrikations- und
Materialméngeln sind. Wir geben lhnen auf all unsere Produkte eine
Gewabhrleistungsfrist von zwei Jahren ab Lieferdatum.

Bitte beriicksichtigen Sie, dass wir Beschreibungen und technische Daten in
unseren Produktinformationen nicht als Produkteigenschaften garantieren.
Ausnahme: Wir sichern diese ausdriicklich und schriftlich zu. Konstruktive
Anderungen behalten wir uns im Zuge der Weiterentwicklung und
Verbesserung in unserem gemeinsamen Interesse vor.

Beachten Sie auBerdem, dass wir keinerlei Gewahrleistung Ubernehmen kén-
nen, wenn unsere Betriebs- oder Wartungsanleitungen nicht befolgt werden,
oder wenn Anderungen an unseren Produkten vorgenommen, Teile ausgewech-
selt oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht unserer Original-
spezifikation entsprechen. Diese Einschréankung gilt, solange der Besteller nicht
widerlegt, dass einer dieser genannten Umsténde den Mangel verursacht hat.

Erteilt uns ein Besteller den Auftrag, Produkte nach seinen Zeichnungen oder
Mustern herzustellen, gewahrleistet er, dass dadurch keine Schutzrechte
Dritter verletzt werden. Bestimmt der Besteller Herstellungsweise oder
Material, so haftet er flr die Brauchbarkeit der Ware.

Bitte teilen Sie uns Beanstandungen unbedingt innerhalb einer Frist von

8 Tagen nach Eingang der Ware mit. Uber verdeckte Méngel, die trotz sorg-
faltiger Prifung innerhalb dieser Frist nicht zu entdecken waren, informieren
Sie uns bitte unverziiglich nach Entdeckung in schriftlicher Form. Achtung:
Sollten Sie diese Fristen nicht beachten, kénnen wir leider keinerlei Gewahr-
leistungsansprtiche erflllen.

Bitte beachten Sie im eigenen Interesse auch die folgenden Beschrénkungen
des Gewahrleistungsanspruchs:

Flr mangelhafte Ware liefern wir Innen auf unsere Kosten selbstverstéandlich
Ersatz; das Recht des Bestellers auf Nacherfillung durch Mangelbeseitigung
ist allerdings ausgeschlossen. Schlagt die Nacherflllung nach angemessener
Frist fehl, kénnen Sie nach eigener Wahl entweder eine Herabsetzung der
Vergiitung verlangen oder vom Vertrag zuriicktreten. Schadensersatzanspriiche
sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt vorsétzliches bzw. grob fahrlas-
siges Verhalten vor oder wir haben im Sinn des Abs. 2 fiir unsere Produkte
bestimmte Eigenschaften schriftlich zugesichert.

11. Haftung

Sie kénnen Schadensersatzanspriiche aus der Verletzung vertraglicher
Nebenpflichten und aus unerlaubter Handlung gegen uns oder unsere
Erflllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen dann geltend machen, wenn vorsétzliches
oder grob fahrlassiges Verhalten vorliegt. Die Haftung ist auf solche Schaden
begrenzt, mit denen verninftigerweise nach den Umsténden zu rechnen war,
die bei Vertragsschluss bekannt waren. Davon unberihrt bleibt unsere Haftung
nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und aus der Produzenten-
haftung. Versténdlicherweise kénnen wir nicht haften, wenn andere Personen
als das Fachpersonal konzessionierter Elektrounternehmen unsere Produkte
montieren oder anschlieBen.

12. Riicksendung

Bitte haben Sie Versténdnis, dass wir vertragsgemaB gelieferte Ware nicht
umtauschen oder zuriicknehmen kdnnen. Sollten wir aus Kulanzgriinden von
diesem Grundsatz abweichen, gilt: Senden Sie Ware nur zuriick, wenn Sie von
uns eine schriftliche Vereinbarung tber Riicknahme oder Umtausch erhalten
haben. Schicken Sie die Ware erst dann fracht- und spesenfrei auf eigene
Gefahr an eines unserer Lager zurlick. Stellen Sie bitte sicher, dass die Ware
bei uns in einwandfreiem Zustand eintrifft — gebrauchtes, bereits montiertes,
zerbrochenes, defektes oder konstruktiv Gberholtes Material kbnnen wir nicht
entgegennehmen. Fur den Bearbeitungsaufwand mussen wir dem Besteller
als Kostenersatz 15 % des Warenwertes der umgetauschten oder zurlick-
genommenen Ware berechnen, wenn kein anderer Betrag gesondert und
schriftlich vereinbart wurde.

13. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Saarbriicken.

Urheberrechtserklarung

Einzelne Vervielfaltigungen des vorliegenden Druckerzeugnisses wie
z.B. Kopien und Ausdrucke dirfen nur zum privaten und sonstigen
eigenen Gebrauch angefertigt werden, d.h., zuldssig sind einzelne
Vervielfaltigungen eines Werkes zum privaten Gebrauch auf beliebigen
Tragern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken
dienen (§ 53 UrhG). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren
Reproduktionen ist nur mit ausdriicklicher Genehmigung des Urhebers
gestattet. Die hier ver6ffentlichten Texte und Abbildungen sind urhe-
berrechtlich geschiitzt und dirfen nicht ohne unsere vorherige schrift-
liche Genehmigung reproduziert, verarbeitet, vervielféltigt oder verbrei-
tet werden! Nur die Nutzung der bereitgestellten Inhalte zu privaten
Zwecken und fir das weiterverarbeitende Gewerbe im Elektrohandwerk
ist hiervon ausgenommen! Der Benutzer ist fiir die Einhaltung der
Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Missbrauch
haftbar gemacht werden! Wir werden jeden Fall von Urheberrechts-
verstéBen verfolgen!

Druckfehler, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Stand November 2023
Aktuelle Preise
hager.de

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Telefon 06842 945-0
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Fragen zur Technik?

Allgemeine Fragen
zur Technik
06842 945-9700

beratung@hager.de

Energieverteilung und
Zahlerplatzsysteme
06842 945-9701

beratung@hager.de

Leitungsfihrung und
Raumanschlusssysteme
06842 945-9702

beratung@hager.de

Fragen zu Seminaren
oder Anmeldungen?

Zentrale Seminar-Anmeldungen
06842 945-7221

hager.de/seminare
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Schalterprogramme und
Gebaudesteuerung

(inkl. domovea und KNX-spezifische Applikationen)

06842 945-9705

beratung@hager.de

Turkommunikation
06842 945-9704

beratung@hager.de

Planungssoftware

(z.B. hagercad, ZPlan oder Semiolog)

06842 945-9703

beratung@hager.de

Benotigen Sie

Informationsmaterial?

Kataloge und Broschiiren

Bestellen oder downloaden:

hager.de/infomaterial

ELEKTRO -

=



Vor Ort in den Regionen

Region Mitte
Technisches Service Center
Saarbriicken

Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Telefon 06842 945-2900
Telefax 06842 945-2909
saarbruecken@hager.de

Technisches Service Center
Frankfurt
Edmund-Rumpler-Str. 3
60549 Frankfurt am Main
Telefon 069 8383159-2900
Telefax 069 8383159-2959
frankfurt@hager.de

Region West
Technisches Service Center
Koln

Robert-Bosch-StraBe 10 a
50769 Koln

Telefon 0221 59788-2900
Telefax 0221 59788-2945
koeln@hager.de

Technisches Service Center
Dortmund

RevierstraBe 3

44379 Dortmund

Telefon 0231 935050-2900
Telefax 0231 935050-2986
dortmund@hager.de

thager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

hager.de

Region Nord
Technisches Service Center
Hamburg

Neumdihlen 11

22763 Hamburg

Telefon 040 670513-2900
Telefax 040 670513-2932
hamburg@hager.de

Region Ost
Technisches Service Center
Berlin

MohrenstraBe 17

10117 Berlin

Telefon 0302360722-2900
Telefax 0302360722-2952
berlin@hager.de

Technisches Service Center
Leipzig

ZeppelinstraBe 2

04509 Wiedemar

Telefon 034207 400-2900
Telefax 034207 400-2909
leipzig@hager.de

Dortmund

Frankfurt

Saarbriicken
[ |

Region Sud
Technisches Service Center
Miinchen
Emmy-Noether-StraBe 2
85221 Dachau

Telefon 08131 2927-2900
Telefax 08131 2927-2909
muenchen@hager.de

Technisches Service Center
Bamberg

Laubanger 21

96052 Bamberg

Telefon 0951 96513-2900
Telefax 0951 96513-2948
bamberg@hager.de

Region Siidwest
Technisches Service Center
Stuttgart

Eichwiesenring 1/1

70567 Stuttgart

Telefon 0711 727231-2900
Telefax 0711 727231-2959
stuttgart@hager.de

|
Hamburg

[ |
Berlin

|
Leipzig

|
Bamberg

| ]
Miinchen


https://www.hager.de

thager

Hager Vertriebsgesellschaft mbh & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

hager.de
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