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Éditorial

Chers partenaires et clients

J’espère que vous avez bien commencé le 
dernier trimestre. Avant la fin de l’année, certains 
projets doivent être finalisés et par conséquent 
nous sommes tous fortement sollicités. L’accent 
sera mis une fois encore sur le haut niveau de 
qualité et les délais de livraison les plus courts 
possibles afin de répondre aux attentes élevées. 
Comme d’habitude, nous maîtriserons tout cela 
grâce à votre collaboration. 

Malgré l’agitation opérationnelle, cet automne 
nous mettrons encore une fois des nouveautés 
intéressantes sur le marché. 
Parmi elles figurent des produits et des solutions 
pour une domotique moderne. Le leitmotiv est 
numérisation. Dans notre branche également, 
celle-ci gagne toujours plus de terrain et il est 
désormais impossible de s’en passer. 
C’est pourquoi il est important de nous former en 
permanence et aussi d’investir dans la jeunesse. 
Ainsi Hager a soutenu les candidats suisses dans 
leur préparation lors du camp d’entraînement 
d’une semaine au bord du lac de Zurich pour les 
42e WorldSkills, les championnats du monde des 
métiers à Kazan (Russie).

Vous aussi vous pouvez approfondir vos connais-
sances en vous inscrivant à un séminaire dans 
notre centre de service à la clientèle d’Emmen-
brücke. Vous pouvez aussi désormais acquérir 
en peu de temps les connaissances de base sur 
Internet à l’aide de vidéos explicatives, de forma-
tions et de webinaires en ligne. Sur le nouveau 
portail d’e-learning de Hager Suisse, vous trouve-
rez toutes les formations en ligne ainsi que la liste 
des séminaires. 

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu de 
nos nouveautés qui seront disponibles à parti 
 d’octobre.

Programmateurs numériques
Un savoir-faire technique, des décennies d’ex-
périence et une écoute attentive des besoins 
de nos clients. Nos nouveaux programmateurs 
intègrent toutes les fonctions nécessaires pour la 
domotique moderne. Entrez avec nous dans une 
nouvelle ère !

Interface KNX pour compteurs d’énergie 
conformes à la norme MID
La gestion de l’énergie est très en vogue. Pour les 
certifications ISO-50001 ou à des fins de factu-
ration, la mesure d’énergie doit être conforme 
à la norme MID. La condition indispensable est 
de disposer de compteurs d’énergie capables 
d’effectuer des mesures conformes à la norme 
MID et de communiquer. L’interface KNX TXF121 
permet de connecter ces compteurs d’énergie au 
bus KNX.

Numérisation dans la formation continue
Vous n’avez pas le temps d’assister à un sémi-
naire en ce moment ? Alors nous vous recom-
mandons les nouveaux séminaires en ligne ainsi 
que les vidéos explicatives de notre produit et 
l’offre de solutions sur notre site Web.

Solution intelligente de deux partenaires forts
Grâce à la collaboration avec la société s: stebler, 
nos systèmes d’interphone de porte se laissent 
désormais intégrer dans la boîte à colis intelli-
gente de  s: stebler. Le système de boîte à colis 
« s: easy Touch » permet de conserver dans un 
compartiment sécurisé les livraisons de marchan-
dises ou de documents jusqu’à ce qu’elles soient 
retirées.

Je vous souhaite de passer des moments inté-
ressants à la lecture de notre brochure News, de 
continuer à faire de bonnes affaires et une belle 
réussite lors du 4e trimestre 2019.

Un point c’est vous

Martin Soder
CEO Hager Suisse
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Points forts
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Programmateurs 
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Un savoir-faire technique, des décen-
nies d’expérience et une écoute atten-
tive des besoins de nos clients. Entrez 
avec nous dans une nouvelle ère !
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Numérisation 
dans la formation 
 continue
Vous n’avez pas le temps d’assister 
à un séminaire en ce moment ? Alors 
nous vous recommandons les nou-
veaux séminaires en ligne ainsi que les 
vidéos explicatives de notre produit et 
de nos solutions sur notre site Web.
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Interface KNX pour 
compteurs d’énergie 
conformes à MID
Avec la nouvelle interface KNX 
TXF121, vous pouvez maintenant 
connecter facilement ces compteurs 
d’énergie à n’importe quel bus KNX. 
Vous offrez ainsi à vos clients de 
nouvelles possibilités pour un contrôle 
centralisé de la consommation d’éner-
gie et pour des modèles de facturation 
intelligents.
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Solution intelligente 
de deux partenaires 
forts
Grâce à la collaboration avec la société 
s: stebler, nos systèmes d’interphone 
de porte se laissent désormais intégrer 
dans la boîte à colis intelligente de 
s: stebler. 



5

 Autres nouveautés

14  Câble bus KNX
20   L’assortiment  

étanche éprouvé robusto
22   Sponsoring des participants 

aux WorldSkills
24   Communiqué de référence 

Contournement Sud Visp
26   hagercad –  

nouveaux vidéos tutoriels
30   Rapport pratique Séminaires 

2019
31   Séminaires de clients, automne 

2019 jusqu’au printemps 2020 
32  App Hager ecat
34   Nouveaux documents 

 marketing
35 Index des articles



66

NOUVEAU

Time to switch.
Nos nouveaux 
programmateurs
Un savoir-faire technique, des décennies 
 d’expérience et une écoute attentive des 
 besoins de nos clients. 
La nouvelle génération de nos  programmateurs 
regroupe toutes ces caractéristiques pour 
vous faciliter encore davantage les tâches de 
temporisation à l’avenir. 
Entrez avec nous dans une nouvelle ère ! 
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Compatible avec 
 capteur  crépusculaire 
Activez ou désactivez vos program-
mes à l’aide du capteur crépusculaire, 
qui est disponible séparément, en 
fonction de la valeur de luminosité que 
vous aurez définie.

Aperçu  
des avantages
Nos nouveaux programmateurs intègrent toutes les fonctions et 
 modes nécessaires pour la domotique moderne.

Nouvelle génération.  
Plus de possibilités
Une fonctionnalité maximale et 
une gamme de produits claire vous 
facilitent le choix du programmateur 
approprié.

Coordonnées 
 géographiques précises
Transmettez par simple pression de 
touche les données géographiques 
exactes à votre appareil. 
Il reçoit ainsi toutes les données re-
quises à l’utilisation du mode  astro 
et détecte les exceptions, telles 
que les jours fériés locaux ou les 
vacances scolaires. 

Programmation 
plus  souple
Programmez des horaires de tem-
porisation directement sur place ou 
bien préparez-les de n’importe où 
via App ou logiciel. Vous pouvez à 
tout moment transférer vos horaires 
créés à votre programmateur via 
Bluetooth.

Installation rapide
Profitez de la possibilité de program-
mer votre programmateur avant de 
réaliser l’installation proprement dite et 
bénéficiez ainsi d’une souplesse maxi-
male lors de la planification de votre 
propre emploi du temps. 

Mise en service aisée 
Créez des programmes personnalisés 
en quelques secondes à l’aide des 
fonctions étendues et de la nouvelle 
App. 

Programmation confortable 
Programmez confortablement vos 
 horaires de temporisation par App 
ou logiciel et profitez d’un confort 
 d’utilisation inégalé.

Sécurité maximale pour 
les données 
Enregistrez en toute sécurité les 
données relatives aux programmes 
directement à partir de l’App dans le 
Hager Cloud et partagez des projets 
avec les collègues et les clients.

Maîtrise  parfaite 
des courants 
 d’enclenchementélevés
Avec la commutation au passage 
par zéro intégrée, commutez 
en toute simplicité des charges 
 d’enclenchement élevées. 
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EGN103

Programmateur 
 hebdomadaire 
numérique, 1 canal

E-No : 533 175 334

EGN200

Programmateur 
 multifonctions numérique 
avec Bluetooth, 2 canaux

E-No : 533 175 434

EGN100

Programmateur 
 multifonctions numérique 
avec Bluetooth, 1 canal

E-No : 533 175 234

EGN400

Programmateur 
 multifonctions numérique 
avec Bluetooth, 4 canaux

E-No : 533 175 534

Programmateurs

La solution produit adaptée  
à chaque  exigence.
Les programmateurs EGN100, EGN200 et EGN400 combinent
toutes les fonctions d’un programmateur moderne.

Pour les tâches de temporisation hebdomadaires moins 
 complexes, EGN103 offre une solution simple et économique 
à un seul canal, que nous vous proposons comme appareil 
 individuel ou sous forme de kit.

Efficacité  
poussée 
à l’extrême
Alors que plusieurs produits étaient nécessaires jusqu’à présent, 
en fonction de l’application, vous pourrez à l’avenir résoudre 
les tâches de temporisation les plus exigeantes avec un seul et 
même système. Pour ce faire, les fonctions éprouvées ont été 
complétées par de nouvelles fonctionnalités vous permettant de 
réagir rapidement à des exigences individuelles. 
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Add-ons
pour votre 
 programmateur

Nouvelle gamme de produits

EGK100EGN003

Programmateur multifonctions numérique avec 
Bluetooth, 1 canal, cellule crépusculaire apparente

E-No : 533 175 304

Clé de programmation Bluetooth,
pour EGN103

E-No : 533 178 944

EGK103 

Programmateur hebdomadaire numérique,
1 canal + clé de programmation Bluetooth

E-No : 533 175 324

EGK101 

Programmateur multifonctions numérique avec 
Bluetooth, 1 canal, cellule crépusculaire encastrée

E-No : 533 175 314

En plus des produits individuels, vous 
pouvez également commander les 
 nouveaux programmateurs sous forme de 
kits avec des modules supplémentaires, 
tels que des capteurs crépusculaires.

Avec la clé de programmation Bluetooth 
EGN003, les horaires de commutations de 
l’EGN103 peuvent être programmés non 
seulement sur l’appareil lui-même, mais 
aussi via la nouvelle App.
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Programmation
via App
et logiciel

Programmateurs

hager.ch/ 
programmateurs

Avec l’App Hager Mood et le logiciel, vous programmez les 
 horaires de temporisation de n’importe quel endroit. Vous pouvez 
au besoin aussi préprogrammer les horaires de temporisation et 
les partager avec les collègues ou les clients via le Hager Cloud. 

http://www.hager.ch/programmateurs


11

Téléchargement
L’App Hager Mood gratuite peut être 
téléchargée sur Google Play Store et 
App Store.

Notre logiciel pour Windows se trouve sur 
hager.ch/programmateurs (disponible à 
partir du 01.2020)

 Transfert des données

Partagez vos horaires de  temporisation créés 
via le Hager Cloud avec des  collègues qui 
effectuent pour vous l’installation et la mise 
en service. Ou bien transférez directement les 
droits de traitement et d’accès à vos clients.

01 Sélection du programmateur

Raccordez votre programmateur via Bluetooth à 
votre terminal mobile. Votre programmateur s’allume 
brièvement et vous devez confirmer l’accès manuel-
lement.

02 Création de programmes 
Définissez à la minute près les heures 
 d’activation et de désactivation, les jours de 
commutation ainsi que les exceptions et les 
priorités. 

03  Synchronisation du programme  
avec le programmateur

Synchronisez votre terminal mobile et le 
 programmateur via Bluetooth pour transférer 
les horaires créés. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hager.ecat_fr&hl=fr_CA
https://apps.apple.com/ch/app/hager-ecat/id1037052055?l=fr
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KNX devient 
 conforme à MID 
Nouvelle  interface pour 
compteurs d’énergie
La gestion de l’énergie est très en vogue. Pour les certifications 
ISO 50001 ou à des fins de facturation, elle doit cependant être 
conforme à la norme MID. Cela nécessite des compteurs d’énergie 
qui mesurent et communiquent conformément à la norme MID, ce 
qui est le cas de la génération actuelle des compteurs d’énergie 
de Hager. Avec la nouvelle interface KNX TXF121, vous pouvez 
 maintenant connecter facilement ces compteurs d’énergie à n’im-
porte quel bus KNX. Vous offrez ainsi à vos clients de nouvelles 
possibilités pour un contrôle centralisé de la consommation d’éner-
gie et pour des modèles de facturation intelligents.

Mesure et communication intelligente
Pour le comptage de l’énergie via KNX, 
vous disposiez jusqu’à présent de seu-
lement deux compteurs d’énergie KNX 
triphasés ; le TE360 (pour la mesure directe 
jusqu’à 100 A) et le TE370 (pour la mesure 
par transformateur de 50–6000 A). Avec 
la nouvelle interface TXF121, vous assurez 
maintenant la compatibilité KNX avec tous 
les autres compteurs d’énergie* de notre 
assortiment. Outre M-Bus et Modbus, vous 
pouvez aussi utiliser le protocole KNX usu-
el pour la gestion intelligente de l’énergie. 

Un module – de nombreuses possibilités
L’appareil modulaire compact n’occupe 
qu’une seule largeur de module sur le rail 
DIN. Il est installé sur le rail DIN à gauche 
du compteur d’énergie. La transmission 
de signaux s’effectue par une interface 
infrarouge qui enregistre avec précision 
et transmet de façon cyclique toutes les 
valeurs de consommation et de mesure. Il 
est ainsi possible de mettre en œuvre des 
solutions de contrôle de consommation 
d’énergie encore plus flexibles et ad-
aptées à la demande.

Interface 
infrarouge

TXF121
E-No : 405 831 006



40 A 80 A 3× 80 A*

TXF121
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KNX easy programmable
Vous pouvez programmer la nouvelle interface 
soit avec easy de Hager ou avec l’ETS5.
Avec easy, vous pouvez créer et interroger 
13 points de données, avec l’ETS même 64, 
p. ex. des messages d’alarme en cas de surten-
sion, sous-tension et consommation d’énergie 
accrue, date et heure ainsi que les facteurs de 
puissance. Avec l’ETS, vous n’avez besoin que 
d’une seule application pour tous les compteurs 
d’énergie.

*  excepté compteurs d’éner-
gie  monophasés, direct 40 A 
ECN140D, ECM140D et ECR140D

Combinaison possible 
avec tous les compteurs 
d’énergie* de la nouvelle 
génération Hager :

En un coup d’œil :
–  Solution modulaire : Interface KNX avec  

une application pour de nombreux compteurs 
d’énergie

–  Comptage de l’énergie conforme à MID
– Programmation flexible
 avec easy : 13 points de données
 avec ETS : 64 points de données
– Faible encombrement : seulement 1 module

hager.ch/ 
interfacecompteur

80 A 125 A 1 + 5 A**

 * Sans conformité MID
 **  Indirect (transforma-

teur d’intensité)

monophasé

triphasé

www.hager.ch/interfacecompteur
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Câble bus KNX
Pour une connexion 
sécurisée
Le nouveau câble bus KNX remplit toutes les 
 exigences de la CPR (Construction Products Re-
gulation) de la réglementation européenne sur les 
 produits de construction pour câbles d’installation.

Quel est le but de la CPR ?

–  Standardise dans toute l’Europe les matériaux 
utilisés dans le câble.

–  Définit des niveaux de sécurité plus élevés pour 
le feu et les substances dangereuses.

–  Offre plus de clarté et de traçabilité pour les 
câbles utilisés dans le domaine de la construc-
tion.

– Simplifie la comparaison des câbles.

Le nouveau câble est exempt d’halogènes et remplace l’ancien câble exempt d’halogènes de Hager : TG060/61. Il est 
 disponible sous forme de bobine de 100 m (TGZ181) ou rouleau de 500 m (TGZ185).

Classe  
(ca = câble)

Classification supplémentaire

Propriété
Exigence 
de sécuritéProduction/densité 

de fumée
Acidité/corrosivité

Gouttelettes/parti-
cules enflammées

Aca – – – ininflammable très élevée

B1ca – – – difficilement inflammable très élevée

B2ca s1a a1 d1 difficilement inflammable très élevée

Cca s1b a1 d1 difficilement inflammable élevée

Dca s2 a1 d2 normalement inflammable moyenne

Eca – – – normalement inflammable faible

Fca – – – facilement inflammable minime

Les classes de réaction au feu CPR indiquent 
les différents comportements au feu des câbles 
et permettent de comparer les propriétés de 
protection incendie. Il existe sept Euroclasses, de 
Aca à Fca. Ces classes principales se distinguent 
selon le degré de dégagement de chaleur, de 

la propagation de la flamme et de l’inflammabi-
lité des câbles. Trois classes supplémentaires 
distinguent le degré de la production de fumée 
(s1–s3), du comportement de l’acidité des gaz de 
combustion (a1–a3) et de la tendance à former 
des gouttelettes enflammées (d0–d2).
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La sécurité du nouveau câble de Hager est 
considérée comme très élevée et corres-
pond aux classes B2ca, s1, d1, a1. Il est dif-
ficilement inflammable et se caractérise par 
une faible production de fumée et  d’acidité. 
De plus, la formation de gouttelettes en-
flammées du matériau en cas d’incendie est 
très minime. Les exemples d’applications 
classiques pour le nouveau câble sont les 
hôpitaux, les grands immeubles ou aussi 
les voies d’évacuation dans divers types de 
 bâtiments. 
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Le système intelligent de boîte à colis 
« s: easy Touch » permet de conserver dans un 
compartiment sécurisé les livraisons de marchan-
dises ou de documents jusqu’à ce qu’elles soient 
retirées. À l’avenir, pour une livraison sécurisée, 
il ne sera plus nécessaire de les retirer en personne.

Solution intelligente
de deux 
 partenaires forts
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Le système de boîte à colis 
« s: easy Touch » devient encore 
plus intelligent avec la connexion 
au système d’interphone Hager. 
La fonction de bouton d’appel 
peut être déclenchée via l’écran. 
Ainsi, s: stebler et Hager offrent 
une solution globale d’un seul et 
même fournisseur. L’installation 
du système d’interphone Hager 
reste simple et flexible grâce au 
bus bifilaire.

hager.ch/ 
boiteacolis

www.hager.ch/boiteacolis
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Acheter en ligne est facile, offre de 
 nombreux avantages et, grâce au système 
« s: easy Touch », la réception et le retour des 
marchandises commandées sont également 
très simples. La boîte à colis intelligente peut 
être utilisée aussi bien par les particuliers que 
par les services de messagerie et la Poste 
suisse. 

Boîte à colis intelligente
avec système  
d’interphone intégré

Pour plus d’informations sur la boîte 
à colis intelligente s: easy, veuillez 
consulter le site www.stebler.ch. 

https://www.stebler.ch/briefkasten/produkte/intelligente-paketboxen/s-easy-touch
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Faits 
l’un pour l’autre

Vidéo elcom.touch
Ultra blanc mat
Cadre : à coins 
carrés, aluminium 
nature

elcom.touch audio
Ultra blanc mat
Cadre : arrondi,
ultra blanc mat

Assorti à cela : des postes intérieurs de Hager

elcom.fon
Blanc polaire brillant
Cadre : coins carrés, 
verre, blanc

Les postes intérieurs nouvelle génération 
offrent une polyvalence et une  capacité 
d’adaptation exceptionnelles. Le cadre 
 design le rend possible. Cet élément de style 
 permet une parfaite harmonie à l’architecture 
 intérieure.

Grâce à une grande diversité de versions, 
les postes intérieurs Hager s’harmonisent à 
la per fection avec les gammes de prises et 
 interrupteurs pour une cohabitation encore plus 
esthétique dans l’aménagement mural. Et le 
 fonctionnement ? Il est aussi confortable et 
 intuitif que pour un smartphone.
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robusto –
la gamme 
étanche

Beauté intemporelle
Elle est intemporelle, 
techniquement aboutie et a 
fait ses preuves : la ligne de 
prises et interrupteurs basico 
constitue la solution univer-
selle pour votre projet de 
construction, de transforma-
tion ou de rénovation. Elle se 
présente dans le style helvé-
tique traditionnel : un design 
cohérent associé à un aspect 
visuel homogène. Elle est 
disponible comme assorti-
ment complet avec toutes les 
 fonctions modernes.

La gamme humide éprouvée et réussie avec 
de  nombreuses options d’installation. Qu’il s’agisse 
d’appareils standards ou de capteurs KNX, 
 robusto ne laisse rien à désirer. 
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En un coup d’œil :

– Aucun joint visible de l’extérieur
–  Matériau écologique indéformable, avec une 

haute résistance aux chocs et à la chaleur
–  Protection contre l’eau, la poussière et la 

 corrosion
–  Assortiment harmonisé de prises et d’interrup-

teurs à poussoir, rotatifs et à clé
– Prises avec et sans couvercle
– Montage convivial (simple et rapide)
–  Le boîtier apparent offre beaucoup de place 

pour le câblage
– Vis noires pour partie supérieure
– Vis inviolables
– Kit pour couvercles verrouillables

Caractéristiques techniques

– Protection IP : 55–21
– Boîtier en thermoplastique (ABS/PC)
–  Bonne résistance aux UV et exempt d’halogènes
– Vis du boîtier en acier inox
–  Connexion : technique à enfichage quickconnect 

ou bornes à vis
– Surface mate
–  Boîtier apparent avec entrées de tubes 3 × M20, 

obturées au moment de la livraison
–  Système d’étanchéité du couvercle avec brevet 

européen

L’assortiment complet est dispo-
nible dans les coloris blanc, gris, 
noir et aluminium.
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Hager a  soutenu 
la  préparation des  participants 
aux WorldSkills
En août tout était prêt : 42 jeunes professionnels suisses ont 
 participé aux WorldSkills, les championnats du monde des  métiers, 
à Kazan (Russie). Parmi eux aussi Boije Widrig de  Coire, le partici-
pant suisse dans la catégorie « installateurs- électriciens ». Pendant 
le camp d’entraînement d’une semaine au bord du lac de Zurich, 
Boije Widrig a peaufiné ses compétences ; ensemble avec des 
participants d’Allemagne, d’Autriche et de Russie.

Technique d’installation
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Derniers conseils et astuces
Sous la houlette d’Adrian Sommer (EIT.
swiss, expert en chef des EuroSkills et 
expert des WorldSkills), qui entretient 
d’excellents contacts avec nos voisins 
ainsi qu’avec la Russie, les candidats 
ont répété l’installation et la program-
mation d’une tâche imposée. Par 
ailleurs ils ont pu profiter de l’expérien-
ce d’A. Sommer qui sait très précisé-
ment sur quels détails les experts des 
WorldSkills concentrent leur attention. 
Chaque candidat a dû réaliser l’ins-
tallation dans son propre boîtier de 
concours le plus précisément possible 
et dans le temps imparti. Les compo-
sants de ces installations étaient entre 
autres des tableaux de distribution 
avec disjoncteurs parafoudre, can-
aux d’allège et canaux d’installation, 
équipements compris, ainsi que le 
montage d’interrupteurs et de prises. 
Une programmation a également été 
demandée : il a fallu réaliser une petite 
installation CPE ainsi qu’une installati-
on KNX connectées entre elles.

Des réjouissances également 
au programme
Malgré le fait que les candidats 
deviendront des concurrents au mois 
d’août, plusieurs moments de convivi-
alité ont été programmés. Le pro-

gramme de cette semaine internatio-
nale d’entraînement comprenait ainsi 
entres autres une soirée fondue et la 
visite de la société Victorinox à Ibach 
(SZ). Ce furent naturellement des 
moments forts pour nos invités venus 
d’Allemagne, d’Autriche et de Russie.

Une partie de cette préparation 
de 4 mois
Les candidats y ont consacré une 
énergie considérable. La préparati-
on a duré au total environ 4 mois et, 
grâce à beaucoup de discipline, au 
soutien de l’employeur et au matériel 

de formation adapté, elle les conduira, 
il faut l’espérer, à un bon classement. 
Celui-ci dépendra de certains détails, 
comme p. ex. un cheminement de 
câbles droit dans le vissage ou des 
coupes en onglet exemptes de jour 
pour les goulottes installées ou encore 
de la fonctionnalité. La contribution 
de Hager au succès des candidats 
a consisté à leur fournir du matériel 
de formation en quantité largement 
suffisante et à souhaiter beaucoup de 
succès à ces jeunes professionnels 
qui participeront fin août à une expéri-
ence unique.
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Contournement Sud Visp
L’autoroute A9
raccorde le Valais

Ouvrage de référence

Le but principal de l’autoroute A9 est de permettre un 
 développement durable et orienté vers le futur, reliant tout 
le Valais et apportant une vraie valeur ajoutée à la popu-
lation, aux arts et métiers et au tourisme. L’achèvement 
de l’autoroute A9 est un objectif stratégique du gouverne-
ment valaisan. En conséquence, des travaux de construc-
tion sont en cours à plusieurs endroits sur les différents 
 tronçons. Des armoires de distribution de la gamme Hager 
weber.mes sont installées dans les locaux et les gaines 
techniques des deux tunnels Eyholz et Visp.
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Tunnel Eyholz  
 (achèvement 2018)
Ouvrage principal de 
 l’autoroute A9 et avec 4,2 km 
le tunnel le plus long. Plus de 
1100  armoires de distribution 
weber.mes ont été livrées 
et  installées avec  succès. 
1000 autres  armoires  suivront 
pour le tunnel Visp.

Tunnel Visp  
(en construction)
Un ouvrage complexe 
avec un tunnel de che-
vauchement – et cela au 
centre de la montagne. 
Un  tunnel routier exis-
tant du  canton (Visper-
tal) devient une partie 
du tunnel autoroutier. 

Participants au projet :

Année de construction :   Tunnel Eyholz (2018), tunnel Visp (en construction)

Maître d’ouvrage :   Office de Constructions des Routes Nationales 
OCRN, Glis

Entrepreneur Lot de travaux  
Installations de distribution :  Kummler + Matter EVT AG, Brig

Planificateur général BSA :  Communauté d’ingénieurs IG BSA 
– Pöyry Infra AG, Zurich (Lead) 
– Salzmann AG IED Engineering, Visp 
– Alro SA, Martigny

Sous-traitant Lot de travaux  
Installations de distribution :  Burkhalter Technik AG, Zurich et Elektro-Bau AG, 

Rothrist
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Nouvelles vidéos  tutorielles 
 maintenant disponibles

Le logiciel de conception 

polyvalent pour 
la branche 
électrotechnique.

hagercad
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Le logiciel de conception hagercad s’est entre-temps bien 
 établi auprès de nombreux installateurs-électriciens et est 
de plus en plus apprécié. Le logiciel peut être  utilisé de 
 manière intuitive et est continuellement amélioré et  complété. 
Nous avons revu nos tutoriels Web et proposons  désormais 
18 vidéos de formation en allemand et en français sur  notre 
site Web. Les vidéos sont structurées et actualisées en 
 permanence.

hagercad – un outil pour  
la planification complète
Créez rapidement et efficacement :
– Listes de matériel
–  Schémas électriques, automatiques ou 

 manuels
–  Également pour systèmes d’interphone de 

porte, avec calculs des pertes de lignes
–  Plans de conception avec calcul de 

 l’échauffement – entièrement automatisé
– Calculs des coûts
– Inscriptions et étiquettes
– Documentation complète
– Propres catalogues des produits et symboles
– et bien plus encore …

www.hager.ch/hagercad_tutorial

www.hager.ch/hagercad_tutorial


Bild neue Internetseite
 www.eacademy.hager.ch

folgt
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Nous vous accompagnons 
dans le futur –  
en ligne
En pleine installation sur site ou trop peu de temps pour suivre un 
 séminaire ? Comment obtenir de manière efficace les informations les 
plus importantes concernant un produit ? En ligne bien sûr, en toute 
liberté selon la devise :
Just in time – Just enough – Just for me

… p. ex. à l’aide de vidéos explicatives, de formations et de 
 webinaires en ligne vous permettant d’acquérir en peu de temps 
les connaissances de base sur Internet. Toujours avide de 
connaissances ou vous voulez en savoir plus sur le sujet ? Alors 
informez- vous sur nos formations régionales ou participez à un 
 séminaire chez Hager en ayant également la possibilité de mettre 
 immédiatement en pratique les connaissances déjà acquises.

Numérisation dans la formation continue

e-Academy

Le nouveau portail d’e-learning 
de Hager Suisse avec les for-
mations en ligne et la liste des 
séminaires. Accès direct et pos-
sibilité de réservation sur l’offre 
en cours. Un environnement 
d’apprentissage personnalisé 
pour vos formations auprès de 
Hager. 

Visitez sans attendre notre 
nouveau site Internet : 

www.eacademy.hager.ch 

https://www.eacademy.hager.ch/hagersuisseilp/pages/external-dashboard.jsf?faces-redirect=true&dashboardId=6&locale=fr
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En ligne

Vos possibilités en matière 
de formation continue

Face to face

Vidéos explicatives 
Comment faire ?
Grâce à nos vidéos explicatives, 
 apprenez sur site ou au bureau les 
principales applications d’un produit. 
Vous trouverez les vidéos corres-
pondantes en permanence sur notre 
chaîne YouTube ou sur notre site 
Internet.

Formation en ligne
Apprendre par soi-même
Apprendre par soi-même les bases 
principales et les connaissances de 
base d’un produit ou d’un système. De 
façon interactive, ludique et efficace.

Formations régionales
Un bon aperçu
Formations et événements concer-
nant les nouveautés intéressantes en 
matière de produits, de systèmes et de 
solutions Hager à proximité de chez 
vous.

Webinaires 
Participation en direct
Découvrez en un temps record les 
dernières innovations techniques. Et 
tout ceci en direct, confortablement 
sur votre ordinateur ou votre tablette 
où que vous soyez.

Séminaires
Vous y obtiendrez les réponses à 
toutes vos questions
Nos séminaires de 1 à 5 jours dans 
nos centres de formation ultramo-
dernes à Emmenbrücke et Lausanne 
transmettent des connaissances théo-
riques et approfondies et des possibili-
tés d’application pratique.
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Nos séminaires 
De bonnes perspectives 
pour votre succès !
Hager vous propose des séminaires tournés vers la 
 pratique qui vous présentent la toute dernière  technologie 
de manière aussi transparente que les tous derniers 
 développements de la branche. Nous avons le plaisir 
de vous présenter deux nouveaux séminaires que nous 
avons introduits avec succès cette année.

Centre de service à la clientèle et  
de formation d’Emmenbrücke

KNX domovea basic
Déjà pour la quatrième fois depuis l’introduction de domo-
vea 2.0 au printemps 2019, le séminaire « KNX domovea 
basic » a eu lieu.
Au cours de ce séminaire, nous accordons une grande 
importance à la pratique, c’est-à-dire à programmer et à 
tester de très nombreuses applications réelles. En plus de 
la pratique, la transmission porte également sur de courts 
contenus théoriques, comme par exemple les bases d’une 
régulation de pièce individuelle ou un ombrage automatique 
en lien avec une station météo. Les participants apprennent 
le principe KNX en amont du séminaire dans une formation 
en ligne. 

D’après les participants : « le nouveau serveur domovea 
avec possibilité de programmation easy, la visualisation 
domovea et la connexion IoT sont très simples et faciles à 
 programmer. » 

Nous félicitons les participants pour leur réussite lors du sé-
minaire et nous leur souhaitons beaucoup de réussite avec 
domovea basic.

Formation KNX initiale avec 
 certification

Désormais en langue française … Dans la succursale Hager 
de Lausanne s’est tenue en juin de cette année pour la 
première fois une « formation KNX initiale avec certification » 
avec au total 7 participants. Le cours a été coordonné en 
lien avec la formation de Hager France. 
Au cours de cette semaine, les participants ont tout appris 
sur le système KNX, la topologie et les appareils ainsi que 
les bases permettant de concevoir et de programmer un 
projet dans l’ETS5.

La demande de cours KNX certifiés ne cesse de croître en 
Suisse Romande. C’est la raison pour laquelle nous continue-
rons à proposer l’année prochaine des formations KNX initiales 
ainsi que des formations KNX Advanced avec certification en 
langue française dans la succursale Hager de Lausanne. 

Nous félicitons sincèrement les participants pour leur certi-
fication et nous leur souhaitons beaucoup de réussite avec 
les projets KNX.
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Nouveaux horizons
Séminaires 2019/2020

CHF Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

Formation KNX domovea basic 2 Jours 490.–* 9 13 22 12 18 29

Formation hagercad basic 1 Jour 245.–* 2 6 29 11 22

Formation KNX initiale avec certification 5 Jours 2150.–* 25

Formation KNX advance avec 
 certification 5 Jours 2150.–* 3

Ces séminaires ont tous lieu à Lausanne.
* Plus TVA au taux légal

Inscription en ligne sous www.eacademy.hager.ch

Pour plus d’infos, veuillez nous contacter par e-mail 
ou téléphone :
schulung.schweiz@hager.com
Tél. +41 41 269 90 00

Centre de formation KNX+ certifié
Hager est certifié « centre de formation 
KNX+ ». Accrédité par l’association pour 
l’organisation et la réalisation de cours 
de formation KNX de base et avancée.

Situation centrale et facile d’accès

Hager Suisse 
Centre de service à la clientèle
Emmenmattstrasse 2 
6020 Emmenbrücke

Outre de nombreuses places de parking 
clients, notre centre de service à la clientèle 
à Emmenbrücke est accessible par les trans-
ports publics en seulement 5 minutes à pied 
de la gare CFF d’Emmenbrücke.

https://www.eacademy.hager.ch/hagersuisseilp/pages/external-dashboard.jsf?faces-redirect=true&dashboardId=6&locale=fr
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App Kiosque Hager
Notre App réunit pour vous de manière 
 confortable tous nos documents en un seul lieu.

e-Catalogue 
 Hager : Votre 
compagnon 
 quotidien

–  Utilisez la fonction de 
recherche pour trouver les 
informations souhaitées 
dans le catalogue de pro-
duits et la documentation

–  Accès rapide aux infor-
mations déjà consultées, 
même hors-ligne

–  Partagez facilement vos 
documents avec vos 
clients

2 en 1
L’App Kiosque 
devient l’App 
 Hager ecat
e-Catalogue et toute la documentation de nos 
 produits Hager dans une seule App. Tout est à 
 portée de vos doigts, où que vous soyez. Grâce 
à la nouvelle App Hager ecat, vous trouvez toutes 
les offres pour l’électrotechnique : catalogues de 
 produits, prix, documentations techniques, modes 
d’emploi, brochures thématiques, vidéos, etc.

Toutes les offres 
 Hager toujours à  portée 
de main

App Hager ecat

http://cmstest.hager.corp/ch/downloads/logiciels-outiles-apps/hager-ecat-app/312138.htm
https://apps.apple.com/ch/app/hager-ecat/id1037052055?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hager.ecat_fr&hl=fr_CA
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Avec l’App Hager 
ecat, vous trouvez 
toutes les offres Hager 
de  l’électrotechnique
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Time to switch
Les nouveaux programmateurs de Hager

Maintenant disponible au format PDF sous  
www.hager.ch/ programmateurs ou dans l’App Hager ecat.

Tout d’un seul fournisseur
Votre partenaire pour les solutions EAE

Maintenant disponible au format PDF sous www.hager.ch 
ou dans l’App Hager ecat.

Hager dans le tertiaire
Un partenaire avec lequel vous pouvez planifier.

Maintenant disponible au format PDF sous www.hager.ch 
ou dans l’App Hager ecat.

Nos documents 
vous tiennent 
au  courant

Commander les documents par la poste
Commandez tout simplement et gratuitement nos 
documents par la poste sous hager.ch/info

https://www.hager.ch/4.htm
https://www.hager.ch/4.htm
https://www.hager.ch/programmateurs
https://www.hager.ch/connaissances-formation/commande-de-documentation/1203.htm
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Hager

Référence Désignation  E-No

Programmateurs numériques  
EGN103 Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, 16 A, 2 PLE, digital  533175334
EGN100 Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth 533175234
EGN200 Interrupteur horaire 2 voies multi-fonctions Bluetooth 533175434
EGN400 Interrupteur horaire 4 voies multi-fonctions Bluetooth 533175534
EGK103 Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours + clé Bluetooth, 16 A, 2 PLE, digital 533175324
EGK101 Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth + cellule à encastrer 533175314
EGK100 Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth + cellule saillie 533175304
EGN003 Clé de programmation Bluetooth pour EGN103 533178944
  
Interface KNX pour compteurs énergie  
TXF121 Interface KNX pour compteur d’énergie électrique 405831006
  
Câble KNX  
TGZ181 Ligne système KNX J-H(St)Hh 2 × 2 × 0,8, sans halogène, B2ca, s1, d1, a1, 100 m 101538079
TGZ185 Ligne système KNX J-H(St)Hh 2 × 2 × 0,8, sans halogène, B2ca, s1, d1, a1, 500 m 101538089

Index des articles
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