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Points forts

04
robusto  
IP55
L’assortiment étanche robusto 
sera complété de sorte à garantir 
que la protection IP55 soit égale-
ment conforme à la nouvelle norme 
SN441011.

18
Configurateur en 
ligne mes
Configurez vous-même les armoires 
électriques – facilement et rapide-
ment. Le configurateur d’armoires mes 
est l’outil idéal pour les tableautiers, 
les installateurs et les concepteurs qui 
désirent eux-mêmes configurer une 
armoire ou qui veulent avoir rapide-
ment une vue d’ensemble des coûts. 

06
Armoire  
apparente
L’armoire apparente multifonctions 
marque des points avec encore plus 
de flexibilité, de variété et un aména-
gement intérieur élargi. Comme pour 
l’armoire à encastrer, les plaques de 
montage sont également disponible 
en plastique. 

08
Boîtier de  
montage d’appareils  
modulaire
Pour les canaux d’allège appréciés 
de Hager, le vaste assortiment vous 
offre maintenant aussi des boîtiers de 
montage d’appareils modulaires, des 
nouveaux modèles de prises et des 
caches modulaires plats.
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Empêche l’humidité  
d’entrer

En savoir plus sur la norme  
SN 441011

1er mars 2022
La nouvelle norme SN 441011 doit être appli-
quée. La fabrication et l’importation de produits 
et d’appareils dotés de fiches et de prises de 
courant selon la norme remplacée SN SEV 1011 
restent possibles jusqu’au 28 février 2022. 

1er janvier 2025 
Les produits et les appareils dotés de fiches et 
de prises de courant selon la norme remplacée 
SN SEV 1011 doivent être retirés de la vente et 
des surfaces de vente au plus tard le 31 dé-
cembre 2024. Seuls les produits et les appareils 
dotés de fiches et de prises conformes à la 
nouvelle norme SN 441011 pourront être mis sur 
le marché, installés ou montés.

robusto IP55

Avec la norme d’installation basse tension NIBT2025, il 
faudra appliquer la nouvelle série de normes SN441011 pour 
les zones humides à partir du 1er mars 2022. Les prises de 
courant doivent garantir la protection IP55, même si une 
fiche est insérée et que le couvercle rabattable est ouvert.

Prise robusto type 13 IP55 selon SN 441011
N° de réf. : WH36583300C, E-No : 643 035 003

À partir de décembre 2021, Hager complétera 
donc l’assortiment étanche robusto, qui connaît 
un grand succès, par des prises de type 13 
et 23, avec et sans indicateur d’état, ainsi que 
par des prises de type 15 et 25. Comme pour 
l’assortiment actuel, aucun joint n’est visible. 
Avec les types 13 et 23, l’indicateur d’état est 
également visible lorsque le couvercle rabattable 

est fermé. Le boîtier offre beaucoup de place 
pour le câblage et le système est rapide et facile 
à installer.

L’assortiment actuel de prises de courant avec 
couvercle rabattable restera en place et sera 
converti en IP21 au plus tard le 31.12.2024.
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En un coup d’œil :

–  Nouvelles prises, compatibles avec 
la nouvelle norme IP55 (SN441011)

–  Insert de prise de la nouvelle géné-
ration avec bornes enfichables

–  Plus de place pour le câblage
–  Dimensions réduites au minimum
–  Aucun joint visible
–  État visible pour T13 et T23 avec  

couvercle fermé

Livrable à partir du 1er décembre 2021
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Plus de possibilités
et plus de flexibilité 

L’armoire apparente multifonctions marque des points 
avec encore plus de flexibilité, de variété et un aménage-
ment intérieur élargi. Comme pour l’armoire à encastrer, 
les plaques de montage sont également disponible en 
plastique. Idéal pour toutes les applications dans le sec-
teur résidentiel et tertiaire – de la distribution d’énergie à 
l’utilisation multimédia.

Armoire apparente
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Travée multimédia
Vous recevez l’armoire apparente  
avec la travée multimédia équipée  
de plaques de montage robustes  
en plastique pour un meilleur signal
WLAN et pour plus de flexibilité.

Panneau de brassage multimédia
Les panneaux de brassage existants pour des 
inserts HMS et Keystone peuvent être installés 
facilement dans la partie supérieure de la travée 
multimédia. Grâce au couvercle en plastique, 
l’ensemble a un aspect très soignée.

La taille adaptée à votre projet
Choisissez entre six tailles standards différentes. 
De 4 à 7 rangées et avec 2 ou 3 travées. Par 
exemple 4 rangées et 3 travées pour l’installation 
d’appareils de protection, automatisation et mé-
dia. Le tout dans un seul coffret. Pratique, non ?

Prises préconfectionnées
L’assortiment comprend aussi les nouvelles 
prises doubles ou triples T13 préconfection-
nées, avec câble de raccordement de 1,5 m et 
extrémité dénudée. Il suffit de l’encliqueter dans 
le panneau de brassage. Si aucun panneau de 
brassage n’est utilisé, ces prises sont également 
disponibles avec un support pour une fixation 
simple sur la plaque de montage.

hager.ch/larmoire-ap

Numéros de référence :
FWB42K5 Armoire média app. 4 rangées / 2 travées
FWB52K5 Armoire média app. 5 rangées / 2 travées
FWB53K5 Armoire média app. 5 rangées / 3 travées
FWB62K5 Armoire média app. 6 rangées / 2 travées
FWB63K5 Armoire média app. 6 rangées / 3 travées
FWB72K5 Armoire média app. 7 rangées / 2 travées

* Référence FWB72K5 disponible à partir de janvier 2022

http://www.hager.ch/larmoire-ap
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Pour les canaux d’allège appréciés de Hager, le vaste 
assortiment vous offre maintenant aussi des boîtiers 
de montage d’appareils modulaires, des nouveaux 
modèles de prises et des caches modulaires plats. 
Fonctionnalité, design, couleur et haptique forment 
un concept harmonieux et cohérent. 

Le boîtier de montage  
d’appareils polyvalent  
et modulaire 

Caches modulaires et boîtier de montage pour canaux d’allège
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Montage simple grâce à  
une technique d’installation 
innovante

Les boîtiers de montage de Hager sont câblés 
rapidement et facilement – un seul boîtier à 
encliquetage frontal est nécessaire pour les 
canaux avec couvercle de 80 mm. Les prises et 
les interrupteurs sont facilement encliquetés et 
les caches modulaires compatibles peuvent être 
juxtaposés de manière flexible.

Nouveaux caches modulaires 
uniformes

Les nouveaux caches modulaires séduisent par 
leur conception plate et leur installation flexible 
en série. Les caches peuvent être étiquetés indi-
viduellement et sont disponibles en blanc trafic, 
noir et gris clair – ils s’harmonisent ainsi esthéti-
quement avec la gamme populaire kallysto.

Une esthétique propre grâce 
au porte-étiquette

Les caches modulaires Hager sont tous équipés 
d’un porte-étiquette pratique, permettant ainsi 
d’affecter facilement les appareils à leur groupe 
respectif. L’étiquetage est visible même lorsque 
le cache est retiré ; il peut être modifié à tout 
moment et répond en tout point aux exigences 
modernes de la construction de canaux.

Commande simple grâce à un 
boîtier de montage d’appareils 
unique

La réduction à un unique boîtier de montage à 
encliquetage frontal pour canal vous simplifie le 
processus de commande. Et grâce à la fonction 
d’encliquetage pratique, l’installation des prises 
Hager est désormais encore plus simple et plus 
rapide. 

Livrable à partir du 1er décembre 2021

Boîtier d’appareils, simple, encliquetage frontal
N° de réf. : GLT4001CH, E-No : 127 589 292
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Assortiment clair de caches

Grâce à un assortiment clair, vous pouvez 
simplement choisir entre deux caches modu-
laires différents de Hager. Les deux variantes 
sont disponibles dans les coloris modernes 
blanc trafic, noir et gris clair – et s’harmo-
nisent donc esthétiquement avec la série 
populaire kallysto.

Cache modulaire sans porte-étiquette
N° de réf. : WH22645300G, E-No : 378 579 003

Triple T13/23
N° de réf. : WH227301T, E-No : 753 903 793

T15/25
N° de réf. : WH228921T, E-No : 555 103 793

Simple T13/23
N° de réf. : WH226801T, E-No : 753 103 793

Double T13/23
N° de réf. : WH227101T, E-No : 753 603 793

Cache modulaire avec porte-étiquette
N° de réf. : WH22640400G, E-No : 378 586 003

Prise à encastrer avec 
câble de raccordement

En version 10 A ou 16 A, avec câble 
plat de 3 × 2,5 mm2 ou 5 × 2,5 mm2, 
câble rond Technofil, Power ou R&M : 
les prises à encastrer Hager avec 
câble de raccordement sont fournies 
sans façade et leur utilisation est poly-
valente et flexible. 
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Plus d’informations sur le  
cheminement de câbles de Hager

Un cheminement de câbles fonctionnel est la base 
technique du bâtiment pour une alimentation fiable 
en énergie et en données. Les solutions d’infrastruc-
ture modernes de Hager peuvent être installées de 
différentes manières dans les murs, les sols et les 
plafonds, ce qui vous permet de bénéficier d’une 
flexibilité maximale, d’un large éventail d’options de 
conception et d’une pérennité future extrême.

La famille BR. 
Les systèmes de canaux 
d’allège pour toutes les 
situations

Mur, sol, plafond
Des solutions entièrement 
intégrées pour tous les types 
de pose usuels

Livrable à partir du 1er décembre 2021

La famille BR.
Fort chacun. 
Imbattable 
ensemble.
Les systèmes de canaux d’allège 
pour toutes les situations.

Solutions entièrement 
intégrées pour sols, murs 
ou plafonds.

Flexibilité.
Dans tous les 
domaines.
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Installation aisée
Variantes multiples

Prises de sol

L’alimentation flexible de grandes pièces en électrici-
té et en données est un véritable défi. Nos nouvelles 
prises de sol relèvent ce défi grâce à une concep-
tion robuste, une esthétique discrète et des options 
de connexion flexibles. La capacité de charge et la 
classe de protection élevées conviennent également 
pour des sols nettoyés à l’eau pour lieux publics à 
forte fréquentation ou pour trafic poids lourds. Les 
variantes attrayantes de couvercles et de couleurs 
offrent une polyvalence maximale. Un système de 
fixation pour tous les types de sol facilite l’installa-
tion. Impressionnez vos clients grâce à nos nouvelles 
prises de sol.

Recommandé pour :
–  Locaux ouverts au public : p. ex. 

commerces de détail, supermar-
chés, hôtels, centres de fitness, 
concessionnaires automobiles

–  Établissements d’enseignement : 
p. ex. écoles, universités, jardins 
d’enfants

–  Bureaux et bâtiments admini-
stratifs

Jusqu’à 4 options de connexion :
–  Prises 2 × 230 V (45 × 45)
–  2 × connexions pour données/ 

multimédias
–  Tous les emplacements utilisables  

simultanément 

Protection élevée
–  Indice de protection IP66 : adapté 

pour des sols nettoyés à l’eau
–  Capacité de charge élevée jusqu’à 

1000 kg : boîte de sol carrossable
–  Tube protégé contre la pénétra-

tion d’eau à l’état utilisé

Design séduisant
–  3 variantes de couvercles,  

5 coloris
–  Jusqu’à 4 options de  

raccordement
–  Esthétique discrète : pour chaque 

type de revêtement de sol

Installation aisée
–  Utilisation universelle
–  Un seul système de fixation pour 

tous les types de sols
–  Élément de coffrage pratique : 

facilite le montage
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hager.ch/prises-de-sol

Élément de coffrage 
pratique

L’élément de coffrage (accessoire) 
en plastique sans halogène assure 
l’ouverture appropriée dans la chape. 
Il peut être raccordé aux gaines vides 
et aux canaux de câblage de tous les 
côtés. Vous pouvez utiliser jusqu’à 
16 entrées de tubes (Ø 20/25 mm) et 
quatre entrées de canaux noyés (190 × 
28 mm).

Boîtier vide  
uniforme

Le boîtier vide en plastique uniforme 
peut être combiné avec toutes les 
variantes de couvercles et de cou-
leurs. Cela facilite la planification, la 
logistique sur le chantier et l’installa-
tion. Les différents circuits électriques 
ainsi que les connexions d’énergie et 
de données/multimédia sont compar-
timentés. Les décharges de traction 
intégrées en plusieurs points garan-
tissent une sécurité maximale lors de 
la pose des câbles.

Protection contre l’eau 
par un tube intégré

Les nouvelles variantes de couvercles 
avec tube intégré constituent un 
atout particulier. Le tube peut être 
facilement retiré et mis en place et 
sert de protection pratique contre les 
projections d’eau. Il est ainsi possible 
de nettoyer le sol à l’eau alors que 
plusieurs appareils électriques sont 
branchés. Après utilisation, le tube 
est à nouveau retourné et noyé de 
manière invisible dans le sol.

Couvercle métallique rabattable, cuivre vieilli
N° de réf. : BSR02MKK, E-No : 154 757 392

Boîtier d’installation
N° de réf. : BSR02D, E-No : 154 757 532

Design discret

L’esthétique attrayante mais discrète 
s’adapte à tous les sols en termes de 
couleur. Vous avez le choix :
–  3 variantes de couvercles : couvercle 

métallique rabattable, couvercle 
métallique avec tube, couvercle en 
plastique 

–  3 coloris pour couvercle métallique : 
argent, cuivre vieilli, laiton vieilli

–  2 coloris pour couvercle plastique : 
gris, noir

Couvercle métallique avec tube, argent
N° de réf. : BSR02MTS, E-No : 154 757 452

Couvercle plastique, noir
N° de réf. : BSR02KK9005, E-No : 154 757 292

Couvercle métallique rabattable, argent
N° de réf. : BSR02MKS, E-No : 154 757 792

Élément de coffrage pour prise de sol
N° de réf. : SER02, E-No : 154 757 992

Couvercle métallique rabattable, laiton vieilli
N° de réf. : BSR02MKM, E-No : 154 757 592

Couvercle métallique avec tube, argent
N° de réf. : BSR02MTS, E-No : 154 757 452

Numéros de référence :
BSR02D  Boîtier d’installation – vide
BSR02MKS  Couvercle métallique rabattable, argent, pour BSR02D
BSR02MTS  Couvercle métallique avec tube, argent, pour BSR02D
BSR02KK9005 Couvercle plastique rabattable, noir RAL 9005 pour BSR02D

http://www.hager.ch/prises-de-sol
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30 × 45

40 × 60

60 × 100

60 × 150

60 × 200

60 × 60

30 × 32

18 × 19

18 × 32

Nouvelles tailles
Nouvelles possibilités
tehalit.LFS

Dans les ateliers et les zones de production, une alimenta-
tion électrique sûre est indispensable. Nous recommandons 
ici les systèmes de cheminement de câbles en tôle d’acier 
qui combinent une grande flexibilité et une résistance méca-
nique – comme le tehalit.LFS, extrêmement robuste, qui est 
maintenant disponible en deux dimensions supplémentaires. 
Vous disposez ainsi de neuf tailles de canaux pour répondre 
à un large éventail d’exigences en matière de câblage et de 
performance.

tehalit.LFS – Extension de l’assortiment

blanc trafic  
RAL 9016

galvanisée

Longueur de livraison 2000 mm
Longueurs spéciales jusqu’à 3100 mm et cou-
leurs spéciales disponibles sur demande via 
Hager Customizing.

Nouveau :  
30 × 32 mm

Nouveau :  
18 × 32 mm

Aperçu de toutes les tailles de canaux
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hager.ch/tehalit-LFS

Câblage ordonné jusqu’au but

Les nouvelles tailles sont idéales pour l’alimen-
tation électrique des machines ou des moteurs, 
au choix via le mur ou le plafond. De cette façon, 
vous évitez les risques de trébuchement causés 
par des câbles qui traînent.

Particulièrement pratique

Les systèmes de canaux pour les câbles dans 
les voies de secours qui sont nécessaires au 
fonctionnement doivent être constitués de 
matériaux incombustibles. Grâce à ses caracté-
ristiques, le LFS est parfaitement adapté à ces 
applications.

Sans faille
Deux nouvelles tailles demandées :
–  30 × 32 mm
–  18 × 32 mm
–  Au total 9 tailles de canaux

Flexible
–  Installation apparente simple
–  Facilité de montage grâce à des bases  

perforées tous les 200 mm

Sûr
–  Résistance élevée en tôle d’acier
–  Extrêmement robuste et non combustible

Numéros de référence :
LFS20030*  Canal d’installation en tôle d’acier 18 × 32 mm
LFS30030*  Canal d’installation en tôle d’acier 30 × 32 mm
R4325  Raccordement à la terre pour LFS20030 et LFS30030
LFS309  Jonction pour LFS20030 et LFS30030

* Livrable en RAL 9016 et tôle d’acier galvanisée.

http://www.hager.ch/tehalit-LFS
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La passerelle KNX DALI Tunable White porte le confort d’éclairage 
à un niveau supérieur. Mais les nouveaux luminaires imposent de 
nouvelles exigences à la technologie de gradation et à l’installa-
teur électrique. Avec la nouvelle passerelle DALI type 2, vous êtes 
parfaitement équipé pour y répondre : elle offre plus de sécurité, 
une meilleure interopérabilité avec tous les ballasts DALI (DALI et 
DALI 2) et une plus grande disponibilité de l’installation.  
Même en cas d’installation ultérieure de nouveaux luminaires 
(DALI 2), la compatibilité est garantie – et votre client est entière-
ment satisfait.

Lumière naturelle, à 
réglage dynamique

La nouvelle passerelle DALI2 est 
recommandée pour toutes les instal-
lations KNX équipées de luminaires 
DALI2. Elle adapte de manière dyna-
mique la température de couleur et la 
luminosité aux conditions d’éclairage 
naturel et donc au biorythme humain : 
du blanc de la lumière chaude en pas-
sant par le blanc de la lumière neutre 
jusqu’au blanc de la lumière du jour 
avec Tunable White selon la norme 
DT8.

Une passerelle permet de contrôler 
jusqu’à 64 appareils DALI dans 32 
groupes et de créer jusqu’à 16 scéna-
rios d’éclairage. L’appareil modulaire 
n’occupe que 4 modules sur le rail DIN 
et s’intègre rapidement à tout système 
KNX existant – parfait pour une utilisa-
tion dans le tertiaire.Passerelle KNX DALI Tunable White, DALI 2 

N° de réf. : TYA670WD2, E-No. : 405670606

Désormais avec  
certification DALI 2
Passerelle KNX/DALI

Gestion technique des bâtiments KNX
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hager.ch/dali-2

Matin :
lumière neutre

Midi :
lumière froide

Soir :
lumière chaude

Évolutive
–  Nouvelle certification : DALI 2 (correspond  

à la norme DALI IEC 62386)
– Plus de sécurité et meilleure interopérabilité
–  Plus de sécurité pour la planification et l’appel 

d’offres

Compatible
–  Compatibilité totale lors du remplacement de 

luminaires
–  Intégration facile dans des installations  

KNX existantes
–  Programmation de préférence via ETS 5  

(fichier VD5 disponible également pour ETS 4)

http://www.hager.ch/dali-2
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weber.mes 
Configurateur en ligne

Configurez vous-même les armoires électriques – facilement 
et rapidement. Le configurateur d’armoires mes est l’outil  
idéal pour les tableautiers, les installateurs et les concepteurs 
qui désirent eux-mêmes configurer une armoire ou qui veulent 
avoir rapidement une vue d’ensemble des coûts. 

Nouveaux configurateurs

En quelques étapes seulement

Grâce au configurateur d’armoires mes, vous pouvez plani-
fier des armoires vides d’une manière rapide et claire. Vous 
êtes guidé à travers toutes les étapes de la planification : 
des dimensions à la couleur, en passant par la protection IP 
et bien plus encore, jusqu’à l’armoire finale. L’utilisation du 
configurateur est intuitive – essayez-le !

En un coup d’œil :

–  Pour armoires vides  
weber.mes

–  Planification simple, y  
compris un aperçu des coûts

– Menu au guidage intuitif
–  Résumé de configuration au 

format PDF, avec photos à 
télécharger

hager.ch/configurateur-mes

http://www.hager.ch/configurateur-mes


19

elcom 
Configurateur axent

Configurez tout simplement votre 
poste extérieur souhaité en quelques 
étapes sur votre PC ou votre tablette.

Nouveaux configurateurs

Outre les configurateurs pour les 
gammes design elcom.modesta et 
elcom.one, il existe aussi désormais 
le configurateur elcom axent pour les 
fabrications spéciales. Le configura-
teur vous guide intuitivement à travers 
toutes les étapes de la planification. 
Montage encastré ou apparent ? 
Audio ou vidéo ? Le configurateur en 
ligne vous guide pas à pas à tra-
vers la planification. Tous les câbles 
de raccordement nécessaires sont 
complétés automatiquement dans 
la nomenclature. Le guidage dans le 
menu est intuitif – essayez-le !

En un coup d’œil :

–  Planification simple du poste extérieur elcom axent
–  Dimensions standards ou individuelles  

(hauteur et largeur)
–  Différentes couleurs et surfaces
–  Installation de modules supplémentaires
–  Différentes possibilités de marquage du poste extérieur
–  Guidage menu intuitif à travers toutes les étapes de la 

planification
–  Les câbles de raccordement sont ajoutés automatique-

ment

hager.ch/configurateur-axent

http://www.hager.ch/configurateur-axent
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Conseiller, concevoir et 
configurer

Autres configurateurs et aides à la sélection

Des configurateurs comme outils en ligne confortables 
au design convivial : fonctionnement simple et intuitif – 
directement utilisables dans votre navigateur sans qu’il 
soit nécessaire d’installer un logiciel supplémentaire.

Configurateurs en ligne elcom 
pour postes extérieurs
Configurez tout simplement votre 
poste extérieur souhaité en quelques 
étapes sur votre PC ou votre tablette. 
Les configurateurs vous guident intui-
tivement à travers toutes les étapes 
de la planification. Outre le nouveau 
configurateur axent, il existe aussi des 
configurateurs pour les lignes design 
elcom.modesta et elcom.one, de 

sorte à personnaliser encore mieux 
votre planification.

L’outil de conception pour  
installateurs, architectes et  
maîtres d’ouvrage 
Le configurateur en ligne elcom pour 
postes extérieurs allie personnalisa-
tion et esthétique. Les installateurs, 

architectes et maîtres d’ouvrage 
peuvent ainsi configurer très facile-
ment leur poste extérieur de prédi-
lection. La représentation 3D sous 
tous les angles aide à se faire une 
idée précise du futur poste extérieur 
et peut être utilisée pour promouvoir 
les ventes lors des entretiens avec les 
clients. 

Les avantages en un 
coup d’œil

Simple
–  Conception sans connaissances 

préalables
– Menu au guidage intuitif

Rapide
–  Assemblage par glisser-déposer

Visuel
– Représentation 3D descriptive
–  Choix de la perspective ou 

rotation de la caméra
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hager.ch/configurateurs

Maison individuelle ou quartier 
résidentiel ? Postes audio ou vidéo ? 
Installation en étoile ou en colonne 
montante ?
Les systèmes d’interphone de porte 
modernes peuvent être complexes. 
Cet outil pratique vous aide à conce-
voir vos systèmes d’interphone de 
porte de manière optimale, rapide-
ment et facilement. Le configurateur 
sélectionne automatiquement la solu-
tion optimale pour votre projet. C’est 
l’outil idéal pour les installateurs et les 
concepteurs spécialisés qui désirent 
obtenir une configuration précise de 
l’installation – ou qui veulent avoir 
rapidement une vue d’ensemble des 
coûts. 

En un clic
Le configurateur système bifilaire 
couvre la quasi-totalité de la gamme 
de systèmes d’interphone de porte 

Hager : tous les postes extérieurs, 
tous les postes intérieurs, toutes les 
lignes de design et tous les acces-
soires. Nous couvrons ainsi presque 
tous les cas de projets habituels. Pour 
des cas particuliers ou des grandes 
installations, notre service interne de 
votre région sera heureux de vous 
aider.

En quelques étapes seulement
Le configurateur système vous permet 
de concevoir jusqu’à 24 unités d’ha-
bitation avec jusqu’à quatre postes 
extérieurs. Le configurateur vous 
guide intuitivement à travers toutes 
les étapes de la planification : 
de la structure du bâtiment 
au système complet en passant 
par le câblage. Pour que rien ne vous 
échappe, le programme ajoute auto-
matiquement les composants système 
nécessaires.

Configurateur HC-Box
Planifiez vous-même 
Planifier et commander en 
quelques étapes seulement
Choisissez la boîte appropriée et 
déterminez l’équipement à l’aide du 
configurateur. Tournez et orientez 
virtuellement la boîte et dimen-
sionnez-la. Si vous êtes satisfait du 
résultat, téléchargez les données – y 
compris les rendus si vous le souhai-
tez – au format PDF et commandez. 
Vous pouvez afficher et éditer vos 
configurations.

Configurateur système bifilaire
Conception simple,  
calculs rapides.

http://www.hager.ch/configurateurs
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La plaque-compteur univers N a été repensée pour améliorer  
le montage et la facilité de contrôle. La plaque amovible amé-
liore nettement le câblage et le montage. Le contrôle visuel peut 
maintenant être effectué en basculant la plaque-compteur.
Grâce à cette amélioration, le système univers N est plus facile 
à utiliser et à installer que par le passé.

Plaque-compteur améliorée 
de univers N

Système univers N

Inspection visuelle possible derrière 
la plaque-compteur. En basculant 
la plaque, il est possible d’effectuer 
un contrôle visuel du câblage. La 
plaque-compteur elle-même peut être 
plombée dans la zone supérieure.

Montage simple du cadre, sans ou 
avec plaque-compteur, sur les mon-
tants dans l’armoire.

Meilleure possibilité de câblage 
derrière la plaque-compteur. La 
plaque-compteur peut être retirée et 
offre ainsi beaucoup de place pour le 
câblage dans l’armoire.
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Le cadre ne doit pas être démonté et 
reste fixé dans l’armoire.

Installation simple de la borne à enfi-
chage. Les tiges filetées sont dirigées 
vers l’extérieur et la borne à enfichage 
est serrée à l’aide d’un écrou, de sorte 
qu’aucune autre vis n’est nécessaire.

Livrable à partir de novembre 2021

Articles :
UG31S3
UG32S3
UG81S3
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De nouveaux laboratoires pour 
l’université de Berne

Hager a permis l’aménagement urgent d’un  
nouveau laboratoire indispensable à la recherche 
médicale de pointe.

Ouvrages de référence

Les espaces de travail et laboratoires 
utilisés jusqu’alors sur la Bühlplatz 
à Berne ne répondaient plus aux 
exigences les plus récentes. Ajoutons 
qu’une extension du bâtiment princi-
pal vieux de 80 ans, classé monument 
historique, n’était pas possible en rai-
son de son état architectural détérioré. 
Il fallait donc un nouveau bâtiment !

Tout sous un même toit
L’institut de médecine légale (IML) 
de l’université de Berne était réparti 
jusque-là sur 7 sites en ville et le dé-
partement de recherche clinique (DKF) 
sur 11 sites au total. Avec le nouveau 
bâtiment, les laboratoires de l’IRM et 
du DKF seront désormais réunis au 
même endroit.

Détails et avantages
Le projet de construction a été attri-
bué dans le cadre d’un appel d’offres 
à caractère général. La demande 
portait sur la construction d’un bâti-
ment de laboratoires autonome d’une 
surface d’environ 9200 m².
Les locaux se répartissent sur 3 sous-
sols et 7 étages. Par ailleurs se trouve 
au 4e et au 5e sous-sol un parking 
souterrain surveillé. Le total des coûts 
de construction s’est élevé à environ 
150 millions de CHF.
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Participants au projet

Année de construction :  2018–2021
Tableautier :  Elektro-Bau AG, Rothrist
Maître d’ouvrage :   AGG / Amt für Grundstücke und 

Gebäude du canton de Berne
Entreprise générale :   Gross Generalunternehmung AG, 

Brugg
Concepteur :  HKG Engineering AG, Aarau
Installateur :  Elektro Burkhalter AG, Berne

Hager est présent
La participation à une construction 
neuve ou à la rénovation de bâtiments 
à usage médical est toujours quelque 
chose de particulier. Hager a livré la 
distribution principale unimes H, y 
compris les composants et les ta-
bleaux de distribution d’étage unimes 
H + mes. Par ailleurs, il fallait encore 
monter plus de 2000 prises spéciales 
type 23 de la marque Berker dans les 
équipements de laboratoire. Nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de 
l’inauguration et de la mise en service 
fin 2021.
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À l’occasion de nos soirées rencontre, vous recevrez des 
informations sur des sujets d’actualité dans une atmosphère 
décontractée. Nous avons pu nous assurer la collaboration 
de spécialistes de domaines spécifiques qui pourront ré-
pondre à toutes vos questions sur ces sujets.

Ce que j’ai toujours
voulu savoir
Soirée rencontre

Formation

Contenu et inscription

Les exposés se dérouleront de 16 h 00 à 18 h 00 sur le site 
de Hager AG à Emmenbrücke. Ils seront suivis d’un Apéro 
riche, avec la possibilité de nouer des contacts avec le 
conférencier et les autres participants.

Vous pouvez vous inscrire sur www.hager.ch/academy  
ou via votre login myHager.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des thèmes et des 
dates :

Faits et chiffres sur l’électromobilité 
en Suisse
Vendredi, le 22 octobre 2021

Quels sont les facteurs mondiaux et nationaux qui in-
fluencent l’électromobilité en Suisse ? Quels sont les 
scénarios possibles pour l’avenir et qu’est-ce qui est 
nécessaire pour le développement de l’électromobilité en 
Suisse ?
Plus d’informations sur www.hager.ch/academy

Protection contre l’incendie  
électrique – Une aide à l’application 
pratique
Mercredi, le 27 octobre 2021

Avec les dernières révisions dans le domaine de la protec-
tion incendie, une plus grande attention est accordée à la 
protection incendie technique. Toutefois, pour créer des 
bâtiments sûrs, il faut assurer la mise en œuvre parfaite de 
ces prescriptions.
Plus d’informations sur www.hager.ch/academy

https://learn.hager.com/?tenantid=CH&lang=fr_wp
https://learn.hager.com/?tenantid=CH&lang=fr_wp
https://learn.hager.com/?tenantid=CH&lang=fr_wp
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Rayonnement non ionisant  
(électrosmog), aspects, mesures, 
précautions
Lundi, le 22 novembre 2021

Qu’entendons-nous par « rayonnement non ionisant » et 
comment se protéger contre ce rayonnement ? Nous vous 
montrons des exemples de mesures dans la gamme des 
basses et des hautes fréquences.
Plus d’informations sur www.hager.ch/academy

Alimentation conforme aux normes 
de véhicules électriques
Mercredi, le 3 novembre 2021

Sur la base de la NIBT 2020 et de la SIA 2060, nous exami-
nerons les exigences relatives aux infrastructures de charge 
dans les bâtiments. Nous aborderons également leur 
contrôle conforme aux normes.
Plus d’informations sur www.hager.ch/academy

Avez-vous encore des questions ?  
Dans ce cas, contactez-nous simplement  
par e-mail ou par téléphone :

schulung.schweiz@hager.com
Téléphone 041 269 90 00

Disponibilité énergétique grâce à la 
sélectivité et à la filiation
Mercredi, le 10 novembre 2021

Nous vous montrerons la conception et la normalisation 
des appareils de protection, les techniques de sélectivité 
possibles ainsi que la détermination de la sélectivité et de la 
filiation.
Quelles valeurs peuvent être atteintes et où sont les limites.
Plus d’informations sur www.hager.ch/academy

hager.ch/academy

https://learn.hager.com/?tenantid=CH&lang=fr_wp
https://learn.hager.com/?tenantid=CH&lang=fr_wp
https://learn.hager.com/?tenantid=CH&lang=fr_wp
https://learn.hager.com/?tenantid=CH&lang=fr_wp
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http://www.hager.ch/academy
http://www.hager.ch/academy
http://www.hager.ch/academy
http://www.hager.ch/academy
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Catalogue 1
Prises et  
interrupteurs

Catalogue 2
Cheminement de câbles  
tehalit

Catalogue 3
Distribution d’énergie I –
Protection
Commande, signalisation, 
mesure

Catalogue 4
Distribution d’énergie II –
Coffrets, armoires et
systèmes d’équipement  
intérieurs

Catalogue 5
Distribution d’énergie III –
Systèmes d’énergie,
disjoncteurs et protection 
HPC

Catalogue 6
Automatismes du bâtiment 
KNX +  
Automatisation +  
Systèmes d’interphone  
de porte

Sur notre site web, vous trouverez toujours les toutes 
dernières versions des catalogues de notre gamme 
de produits.

Commandez désormais les catalogues imprimés 
2021/2022 sur www.hager.ch/info.
L’envoi des catalogues s’effectuera en automne 2021.

Nos nouveaux catalogues 
2021/2022
Nous nous réjouissons  
de votre commande Envoi 

Automne 2021

http://www.hager.ch/info
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Hager

Référence Désignation  E-No

Passerelle KNX DALI 2  
TYA670WD2 KNX DALI 2 Gateway, blanc reglable 405 670 606
 
robusto IP55  
WH36583300C robusto prise type 13 IP55, C blanc signal 643 035 003
WH36586300C robusto prise type 23 IP55, C blanc signal 643 635 003
WH36583400C robusto prise type 13 IP55 avec indication d’état, C blanc signal 643 036 003
WH36586400C robusto prise type 23 IP55 avec indication d’état, C blanc signal 643 636 003
WH36593300C robusto prise type 15 IP55, C blanc signal 646 335 003
WH36596300C robusto prise type 25 IP55, C blanc signal 646 635 003
  
Prises WA Ecoline Swiss  
WH226801T A incorporer prise 1 × T13/23 L1 Technofil modulaire  753103793
WH226811T A incorporer prise 1 × T13/23 L1 Power modulaire  753133793
WH226821T A incorporer prise 1 × T13/23 L1 câble rond modulaire  753163793
WH22580300G A incorporer set frontal T13 modulaire blanc ultra 378572003
WH22580400G A incorporer set frontal T13 modulaire ch. d’inscr. blanc ultra 378580003
WH22585300G A incorporer set frontal T23 modulaire blanc ultra 378573003
WH22585400G A incorporer set frontal T23 modulaire ch. d’inscr. blanc ultra 378581003
WH227301T A incorporer prise 1 × T13/23 L1 Technofil modulaire  753903793
WH227311T A incorporer prise 3 × T13/23 L1 Power modulaire  753933793
WH227321T A incorporer prise 3 × T13/23 L1 câble rond modulaire  753963793
WH22640300G A incorporer set frontal 3 × T13 modulaire blanc ultra 378578003
WH22640400G A incorporer set frontal 3 × T13 modulaire ch. d’inscr blanc ultra 378586003
WH22645300G A incorporer set frontal 3 × T23 modulaire blanc ultra 378579003
WH22645400G A incorporer set frontal 3 × T23 modulaire ch. d’inscr blanc ultra 378587003
  
Plaque-compteur univers N  
UG31S3 plaque comteur, univers N, pour 1compteur 822896364
UG32S3 plaque comteur, univers N, pour 2 compteur 822896374
UG81S3 plaque comteur, univers N, pour 3 compteur 822896384
  
Extension tehalit.LFS  
LFS2003009016 Goulotte en acier LFS 20 × 30 en blanc signalisation 127 302 672
LFS200300VERZ Goulotte en acier LFS 20 × 30 galvanisé 127 302 652
LFS2003069016 Embout de fermeture LFS 20 × 30 RAL 9016 127 569 772
LFS200306VERZ Embout de fermeture LFS 20 × 30 galvanisé 127 569 752
LFS3003009016 Goulotte en acier LFS 30 × 30 en blanc signalisation 127 302 772
LFS300300VERZ Goulotte en acier LFS 30 × 30 galvanisé 127 302 752
LFS3003069016 Embout de fermeture LFS 30 × 30 RAL 9016 127 569 872
LFS300306VERZ Embout de fermeture LFS 30 × 30 galvanisé 127 569 852
LFS309 Kit de mise à la terre du socle pour LFS 20 × 30 / 30 × 30 127 363 392
R4325 Languette de mise à la terre du couvercle LFS 20 × 30 / 30 × 30 127 290 592
  
Armoire de distribution FWB*K5  
FWB42K5 Coffret FWB,univers,IP44,classeII, 48mod+média,650 × 550 × 161 mm,QC 822 040 134
FWB52K5 Coffret FWB,univers,IP44,classeII, 60mod+média,800 × 550 × 161 mm,QC 822 050 134
FWB53K5 Coffret FWB,univers,IP44,classeII, 120mod+média,800 × 800 × 161 mm,QC 822 050 144
FWB62K5 Coffret FWB,univers,IP44,classeII, 72mod+média,950 × 550 × 161 mm,QC 822 060 134
FWB63K5 Coffret FWB,univers,IP44,classeII, 144mod+média,950 × 800 × 161 mm,QC 822 040 144
FWB72K5 Coffret FWB,univers,IP44,classeII, 84mod+média,1100 × 550 × 161 mm,QC 822 070 144

Prises précablées pour tableaux de distribution
WH37629000D  FLF 2 × T13 avec 1,5 m câble & protection 663 155 003
WH37649000D  FLF 3 × T13 avec 1,5 m câble & protection 663 156 003
WH37629100D  FLF 2 × T13 avec 1,5 m câble, protection & équerre 663 155 103
WH37649100D  FLF 3 × T13 avec 1,5 m câble, protection & équerre 663 156 103 
  
Boîte de sol IP66  
BSM012 Plaque de montage type 01 Keystone 19,3 × 14,8 mm double 154 757 352
BSM032 Plaque de montage type 03 BTR 19,5 × 14,85 mm double 154 757 252
BSM052 Plaque de montage type 05 Large Keystone/ AMP 20,1 × 14,8 mm double 154 757 152
BSM301 Plaque de montage type 030 D-Sub9 12,8 × 21 mm simple 154 757 972
BSR02D Boîte d’installation pour 2 × 45 prises de courant pour prise de sol R02 154 757 532
BSR02KK7011 Couvercle à charnière en plastique pour boîte d’installation R02 gris fer 154 757 192
BSR02KK9005 Couvercle à charnière en plastique pour boîte d’installation R02 noir profond 154 757 292
BSR02MKK Couvercle métallique à charnière pour boîte d’installation R02 Vieux cuivre 154 757 392
BSR02MKM Couvercle métallique à charnière pour boîte d’installation R02 Vieux laiton 154 757 592
BSR02MKS Couvercle métallique à charnière pour boîte d’installation R02 Silver 154 757 792
BSR02MTK Couvercle de tube métallique pour boîte d’installation R02 Vieux cuivre 154 757 652
BSR02MTM Couvercle de tube métallique pour boîte d’installation R02 Vieux laiton 154 757 852
BSR02MTS Couvercle de tube métallique pour boîte d’installation R02 Silver 154 757 452
BSR02R Bague de serrage boîte d’installation pour réglage <32 mm pour prise de sol R02 154 757 732
LAR02KB7011 Sortie de câble avec cache pour revêtement de sol Réglage >32 mm gris fer 154 757 952
LAR02KB9005 Sortie de câble avec cache pour revêtement de sol Réglage >32 mm noir profond 154 757 962
SER02 Élément de coffrage pour prise de sol R02 hauteur 155 mm 154 757 992
  
Boîtier de montage pour canal / Caches modulaires  
GR0800CH00 Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, blanc ultra 334 912 103
GR0800CH05 Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, noir 334 912 153
GR0800CH03 Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, gris clair 334 912 133
GR0802CH00 Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, ACI, blanc ultra 334 912 403
GR0802CH05 Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, ACI, noir 334 912 453
GR0802CH03 Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, ACI, gris clair 334 912 433
GLT4001CH Boîte simple énergie p. BR montage frontale tehalit Cadre de finition modulaire 127 589 292

Index des articles
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