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Aperçu des fonctions de KNX easy / domovea
01 
Commande d’ombrage
Commande de jalousies, stores ou 
 marquises.

02 
Commande d’éclairage
Commutation et gradation de diverses 
lampes.

03  
Commande de chauffage
Régulation du chauffage et définition des 
modes opératoires.

04 
Régulation de 
 température ambiante
Régulation de pièce individuelle grâce au 
thermostat KNX.

05 
Poussoirs 
Commande des principales fonctions.

06 
Détecteurs de 
 mouvement
Commande par mouvement.

07 
Télécommande
Commande rapide et portable.

08 
Station météorologique
Enregistre la pluie, la luminosité, le vent et 
la température.

09 
Porte de garage
Commande de la porte de garage, même 
à distance.

10 
Mesure
Enregistrement de la consommation 
 électrique, d’eau chaude et de gaz.

11 
Serveur domovea
Le serveur domovea permet la mise en 
service de KNX easy, la visualisation et la 
commande.

12 
Smartphone ou tablette
Affichage clair et commande de l’ensemble 
de l’installation grâce à domovea.

13 
Caméras
Intégration dans le domovea de caméras IP 
à la norme ONVIF.

14 
Interphone de porte
En système autonome et intégrable dans 
domovea expert.

15 
Poste extérieur audio ou 
vidéo
Disponible en divers designs, intégrable 
dans les boîtes à lettres ou configuration 
individuelle. Comme système autonome et 
intégrable dans domovea expert.

16 
Contrôleur de cuisinière
Surveille l’apparition de fumées sur la 
cuisinière. Intégrable au système KNX par 
entrée binaire.

IoT
17 
Système audio multipièce
Intégration de Sonos via domovea et com-
mande par poussoir KNX, domovea, etc.

18 
Station météorologique 
netatmo
Intégration au système KNX via domovea. 
Commande à partir de données météorolo-
giques ou du climat de la pièce.

19 
Éclairage d’ambiance
Intégration de Philips hue via domovea et 
commande par poussoir KNX, domovea, 
etc.

20 
Commande vocale
domovea permet d’intégrer Amazon Alexa 
et Google Home au système KNX et de 
piloter ce dernier par commandes vocales.

IFTTT
Connexion à des applications d’autres 
fabricants via le portail IFTTT.
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Aperçu des fonctions de KNX easy / domovea
01 
Commande d’ombrage
Commande de jalousies, stores ou 
 marquises.

02 
Commande d’éclairage
Commutation et gradation de diverses 
lampes.

03  
Commande de chauffage
Régulation du chauffage et définition des 
modes opératoires.

04 
Régulation de 
 température ambiante
Régulation de pièce individuelle grâce au 
thermostat KNX.

05 
Poussoirs 
Commande des principales fonctions.

06 
Détecteurs de 
 mouvement
Commande par mouvement.

07 
Télécommande
Commande rapide et portable.

08 
Station météorologique
Enregistre la pluie, la luminosité, le vent et 
la température.

09 
Porte de garage
Commande de la porte de garage, même 
à distance.

10 
Mesure
Enregistrement de la consommation 
 électrique, d’eau chaude et de gaz.

11 
Serveur domovea
Le serveur domovea permet la mise en 
service de KNX easy, la visualisation et la 
commande.

12 
Smartphone ou tablette
Affichage clair et commande de l’ensemble 
de l’installation grâce à domovea.

13 
Caméras
Intégration dans le domovea de caméras IP 
à la norme ONVIF.

14 
Interphone de porte
En système autonome et intégrable dans 
domovea expert.

15 
Poste extérieur audio ou 
vidéo
Disponible en divers designs, intégrable 
dans les boîtes à lettres ou configuration 
individuelle. Comme système autonome et 
intégrable dans domovea expert.

16 
Contrôleur de cuisinière
Surveille l’apparition de fumées sur la 
cuisinière. Intégrable au système KNX par 
entrée binaire.

IoT
17 
Système audio multipièce
Intégration de Sonos via domovea et com-
mande par poussoir KNX, domovea, etc.

18 
Station météorologique 
netatmo
Intégration au système KNX via domovea. 
Commande à partir de données météorolo-
giques ou du climat de la pièce.

19 
Éclairage d’ambiance
Intégration de Philips hue via domovea et 
commande par poussoir KNX, domovea, 
etc.

20 
Commande vocale
domovea permet d’intégrer Amazon Alexa 
et Google Home au système KNX et de 
piloter ce dernier par commandes vocales.

IFTTT
Connexion à des applications d’autres 
fabricants via le portail IFTTT.
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TU402 
535 151 500 
Télécommande radio, 
2 touches, 2 canaux

TU404 
535 151 600 
Télécommande radio, 
4 touches, 4 canaux

TU406 
535 151 700 
Télécommande radio, 
6 touches, 6 canaux

TU418 
535 151 800 
Télécommande radio, 
7 touches, 18 canaux

TRE301 
205 011 006 
Bouton-poussoir app. 
1 entrée IP55 radio, 
blanc

TRE302 
205 021 006 
Bouton-poussoir app. 
2 entrées IP55 radio, 
blanc

TRC301B 
205 530 006 
Contact de fenêtre 
radio,  
blanc

TRC321B 
205 460 406 
Capteur de luminosité 
radio,  
blanc

TRM702A 
405 590 826 
Mod. 2 entrées à enc. 
à pile, radio

TRB302B 
405 599 106 
Mod. 2 entrées à enc. 
230 V, radio

TRE201 
205 660 006 
Mod. 1 sortie app. 
radio IP55 10 A

TRE202 
205 661 006 
Mod. 2 sorties app.  
radio IP55 10 A

TRE221 
205 430 006 
Mod. 1 sortie app. 
radio pour stores IP55

TRE400 
205 620 006 
Mod. 1 entrée app.  
radio + sortie 10 A, 
IP55

TRM690G 
405 590 126 
Mod. 1 sortie à enc.  
radio, alimenta-
tion secteur, sans 
connexion du neutre, 
200 W / 2 entrées

TRM693G 
405 590 626 
Mod. 1 sortie à enc.  
radio, alimenta-
tion secteur, avec 
connexion du neutre, 
3 A / 2 entrées

TRM694G 
405 590 726 
Mod. 1 sortie à enc.  
radio, alimentation 
secteur, sortie sans 
potentiel, 4 A / 2 en-
trées

TRM691E 
405 590 326 
Variateur à enc. radio,  
1 sortie, alimenta-
tion secteur, sans 
connexion du neutre, 
200 W / 2 entrées

TRB221A 
405 430 016 
Mod. 1 sortie à enc. 
radio pour stores

TRE500 
535 140 003 
Détecteur de mouve-
ments app. à pile IP55 
radio, blanc

TRE510 
535 140 008 
Détecteur de mou-
vements app. solaire 
IP55 radio, blanc

Accessoires   
pour TRE5x0
EE855 
535 198 209 
Adaptateur d’angle 
pour dét. de mouve-
ments TRE5x0, blanc

TRE700 
535 149 003 
Kit détecteur de 
 mouvements radio 
+ 1 entrée/sortie

TRE600 
924 704 000 
Projecteur LED avec 
dét. de mouvements 
IR 220/360°, blanc

TXA101C 
560 920 012 
Outil de mise en 
service easy

TJA670 
405 970 506 
Serveur domovea 
basic

TJA470 
405 970 406 
Serveur domovea 
expert

domovea App 
disponible dans l’App-
Store et Google Play

Hager Pilot App 
disponible dans l’App-
Store et Google Play

TXA111 
405 800 136 
Alimentation 
320 mA

TXA112 
405 800 236 
Alimentation  
640 mA

TXA116 
405 800 436 
Alimentation 
2 × 320 mA

TXA114 
405 800 336 
Alimentation 
1 × 30 V, 1 × 24 V DC

TGA200 
405 890 106 
Alimentation 
24 V DC, 1 A

HTG911H 
981 994 464 
Alimentation 
24 V DC, 2,5 A

TYF130 
405 820 506 
Coupleur de ligne

TR131A 
305 950 003 
Coupleur de médias,  
blanc

TR351A 
535 150 640 
Concentrateur radio,  
blanc

WHTL40600C 
305 350 008 
kallysto poussoir 
 multifonctions sans 
LED, 6 touches

WHTL41600C 
305 360 008 
kallysto poussoir 
 multifonctions avec 
LED RGB, 6 touches

WHTL42400C 
305 270 008 
kallysto poussoir 
 multifonctions avec 
LED RGB et récepteur 
IR, 4 touches

WHTB40600C 
305 300 003 
basico poussoir 
 multifonctions 
sans LED, 6 touches

WHTB41600C 
305 310 003 
basico poussoir 
 multifonctions avec 
LED RGB, 6 touches

WHTB42400C 
305 220 003 
basico poussoir 
 multifonctions avec 
LED RGB et récepteur 
IR, 4 touches

WHTR40600C 
325 350 003 
robusto poussoir 
 multifonctions sans 
LED, 6 touches,  
IP55

WHTR41600C 
325 360 003 
robusto poussoir 
multifonctions 
avec LED RGB, 
6 touches, IP55

WHTR42400C 
325 270 003 
robusto poussoir 
 multifonctions avec 
LED RGB et récepteur 
IR, 4 touches, IP55

Accessoires pour 
WHTx42400C
EE808 
535 190 108 
Télécommande 
 infrarouge

WHTL50600C 
535 150 008 
kallysto détecteur de 
mouvements

WHTB50600C 
535 100 003 
basico détecteur de 
mouvements

WHTL73000C 
305 180 008 
kallysto thermostat 
sans fonctions supplé-
mentaires 

WHTL74000C 
305 280 008 
kallysto thermostat 
avec fonctions supplé-
mentaires 

WHTB73000C 
305 130 003 
basico thermostat 
sans fonctions supplé-
mentaires 

WHTB74000C 
305 230 003 
basico thermostat 
avec fonctions supplé-
mentaires 

TX320 
305 410 126 
thermostat, app.

TXB302 
405 590 116 
Entrée binaire,  
2-entrées,  
à encastrer

TXB304 
405 590 106 
Entrée binaire, 
4-entrées,  
à encastrer

TXB322 
405 590 026 
Entrée binaire, 
2-entrées, 2 sorties  
LED, à encastrer

TXB344 
405 590 046 
Entrée binaire, 
4-entrées, 4 sorties 
LED, à encastrer

TXA304 
405 590 206 
4 entrées binaires, 
230 V

TXA310 
405 590 226 
10 entrées binaires, 
230 V

TXA306 
405 590 216 
6 entrées binaires, 
 universelles

TXE771 
405 810 706 
Passerelle  
impulsionnelle,  
1 entrée

TXE773 
405 810 806 
Passerelle  
impulsionnelle,  
3 entrées

TXA604D 
405 662 536 
Module de 4 sorties 
de commutation 16 A, 
charge C

TXA606D 
405 662 546 
Module de 6 sorties 
de commutation 16 A, 
charge C

TXA608D 
405 662 556 
Module de 8 sorties 
de commutation 16 A, 
charge C

TXA610D 
405 662 566 
Module de 10 sorties 
de commutation 16 A, 
charge C

TXM616D 
405 615 506 
Module de 16 sorties 
de commutation 16 A, 
charge C

Accessoires pour 
TXM616D / TYM616D
TGM616D 
804 998 644 
Kit avec 2 barres 
conductrices isolées 
6 mm², 8 contacts +  
4 × embouts

TXM620D 
405 615 516 
Module de 20 sorties 
de commutation 16 A, 
charge C 

Accessoires pour 
TXM620D / TYM620D
TGM620D 
804 998 654 
Kit avec 2 barres 
conductrices isolées 
6 mm², 10 contacts + 
4 × embouts

TXB601B 
405 660 116 
Module de 1 sortie 
de commutation, 
à encastrer 10 A

TXB602F 
405 660 126 
Module de 2 sorties 
de commutation, 
à encastrer 6 A

TXB692F 
405 920 126 
Module de 2 sorties  
de commutation 6 A, 
+ 2 entrées binaires, 
à encastrer

TXA661A 
405 442 116 
Variateur universel 
1 sortie, 300 W

TXA661B 
405 442 136 
Variateur universel 
1 sortie, 600 W

TXA662AN 
405 442 126 
Variateur universel 
2 sorties, 2 × 300 W

TXA663A 
405 442 126 
Variateur universel 
3 sorties, 3 × 300 W

TXA664AN 
405 443 336 
Variateur universel 
4 sorties, 4 × 300 W

TXA664D 
405 443 366 
Module 4 sorties KNX/
DALI, 
broadcast

TX211A 
405 610 376 
Sortie commutation/
variation 
3 sorties, 1–10 V

TXA624C 
405 432 526 
Sortie volets 
stores/roulants 
quadruple, 230 V

TXA628C 
405 432 536 
Sortie volets 
stores/roulants 
octuple, 230 V

TXA624D 
405 432 516 
Sortie volets 
stores/roulants 
quadruple, 24 V

TXM632C 
405 432 496 
Sortie volets 
stores/roulants 
12 contacts, 230 V

TXM646T 
405 710 106 
Sortie chauffage 
6 canaux, 24/230 V, 
triac

TXM646R 
405 710 006 
Sortie chauffage 
6 canaux, 24/230 V, 
triac, avec régulation 

Accessoires pour 
TXM646x / TYM646x
TGC600 
822 010 014 
Boîtier apparent pour 
sorties chauffage 
dans le distributeur du 
circuit de chauffage 
avec IP31

Accessoires pour 
TXM646x / TYM646x
EK723 
405 681 106 
Servomoteur ther-
mique 230 V

Accessoires pour 
TXM646x / TYM646x
EK724 
405 681 206 
Servomoteur ther-
mique 24 V

TX501 
305 570 105 
Servomoteur KNX

TX502 
305 570 205 
Servomoteur avec 
régulateur de tem- 
pérature ambiante 
KNX

WDI070 
305 579 806 
Ecran tactile 7", 
Android, noir

WDI100 
305 579 816 
Ecran tactile 10", 
Android, noir

WDI101 
305 579 826 
Ecran tactile 10", 
 Windows, noir

WDI161 
305 579 836 
Ecran tactile 16", 
 Windows, noir

Accessoires pour 
WDI070
WDW070 
305 959 806 
Boîtier à encastrer 
pour WDI070, noir

Accessoires pour 
WDI10x
WDW100 
305 959 826 
Boîtier à encastrer 
pour WDI10x, noir

Accessoires pour 
WDI161
WDW160 
305 959 846 
Boîtier à encastrer 
pour WDI161, noir

TXA022 
405 453 106 
Programmateurs heb-
domadaires, 2 canaux

TXA023 
405 453 206 
Programmateurs heb-
domadaires, 2 canaux, 
DCF77

Accessoires pour 
TXA023
EG001 
533 179 100 
Antenne radio 
pour TXA023

TX510 
535 130 400 
Détecteur de pré-
sence, 2 canaux, avec 
BCU, blanc

TX511 
535 130 500 
Détecteur de présence 
/ régulation de lumière, 
1 canaux, avec BCU, 
blanc

Accessoires pour 
TX51x
EE813 
535 190 000 
Boîtier apparent

TCC510S 
535 131 348 
Détecteur de pré-
sence, 360°, à enc., 
1 canal, blanc

Accessoires pour 
TCC5xxx
EEK005 
535 190 006 
Accessoire de mon-
tage plafond apparent

Accessoires pour 
TCC5xxx
EE807 
535 190 008 
Télécommande infra-
rouge installateur pour 
dét. de présence

Accessoires pour 
TCC5xxx
EE808 
535 190 108 
Télécommande infra-
rouge utilisateur pour 
dét. de présence

TXF121 
405 831 006 
Interface KNX pour 
compteur d’énergie 
électrique

Accessoires pour  
TE332
EK088 
405 819 006 
Sonde de température 
ext.

TXE531 
205 551 306 
Station météorolo-
gique KNX

Accessoires pour 
TXE530 / TG053A
TG353 
205 951 006 
Grand support pour 
station météo

Accessoires pour 
TXE530 / TG053A
TG354 
205 951 106 
Petit support pour 
 station météo

TG008 
157 890 614 
Bloc de bornes, bipo-
laire, rouge/noir

TG025 
157 890 624 
Bloc de bornes, bipo-
laire, jaune/blanc

TG029 
405 921 006 
Protection contre 
les surtensions

TG018 
101 528 009 
Câble système  
KNX-Y(ST)Y, 
2 × 2 × 0,8, 100 m

TGZ181 
101 538 079 
Câble système   
KNX, J-H(St)
Hh,2x2x0,8,
B2cas1d1a1, 100 m

TH101 
405 830 216 
Interface USB, 
APM

TH210 
405 830 316 
Routeur IP/KNX

TYF120 
405 701 016 
Interface IP/KNX

TYC120 
205 830 006 
Passerelle KNX  
EnOcean, app.

WH76830605Z 
866 920 103 
Interface ekey home 
KNX

TYA604D 
405 615 446 
Module de 4 sorties de 
commutation confort 
16 A, charge C

TYA606D 
405 615 366 
Module de 6 sorties de 
commutation confort 
16 A, charge C

TYA606E 
405 615 466 
Module de 6 sorties de 
commutation confort 
16 A, charge C, avec 
détection courant

TYA608D 
405 615 486 
Module de 8 sorties de 
commutation confort 
16 A, charge C

TYA610D 
405 615 496 
Module de 10 sor-
ties de commutation 
confort 16 A, charge C

TYM616D 
405 662 576 
Module de 16 sor-
ties de commutation 
confort 16 A, charge C

TYM620D 
405 662 586 
Module de 20 sor-
ties de commutation 
confort 16 A, charge C

TYB601B 
405 660 616 
Module de 1 sortie de 
commutation confort 
10 A, à encastrer

TYB602F 
405 660 626 
Module de 2 sortie de 
commutationconfort 
6 A, à encastrer

TYB692F 
405 590 426 
Module de 2 sorties 
de commutation 6 A 
+ 2 entrées binaires 
confort, à encastrer

TYA661AN 
405 443 016 
Variateur universel, 
1 sortie confort, 300 W

TYA661BN 
405 443 216 
Variateur universel, 
1 sortie confort, 600 W

TYA662AN 
405 443 226 
Variateur universel, 
2 sorties confort, 
2 × 300 W

TYA663AN 
405 443 116 
Variateur universel, 
3 sorties confort, 
3 × 300 W

TYA664AN 
405 443 346 
Variateur universel, 
4 sorties confort, 
4 × 300 W

TYA664BN 
405 443 356 
Variateur universel, 
4 sorties confort, 
4 × 600 W

TYA670W 
405 671 106 
KNX/DALI Passerelle 
Tunable White

TYA624C 
405 662 246 
Sortie stores / volets 
roulants quadruple 
confort, 230 V

TYA628C 
405 661 486 
Sortie stores / volets 
roulants octuple 
confort, 230 V

TYA624D 
405 662 146 
Sortie stores / volets 
roulants quadruple 
confort, 24 V

TYM632C 
405 432 596 
Sortie stores / volets 
roulants 12 sorties 
confort, 230 V

TYA624A 
405 661 246 
Sortie volets roulants 
quadruple confort, 
230 V

TYA628A 
405 661 386 
Sortie volets roulants 
octuple confort,  
230 V

TYA624B 
405 661 146 
Sortie volets roulants 
quadruple confort, 
24 V

TYM646T 
405 710 406 
Sortie chauffage 
6 canaux confort, 
24/230 V, triac

TYM646R 
405 710 306 
Sortie chauffage 
6 canaux confort, 
24/230 V, triac, avec 
régulation

TYF684 
405 640 506 
Actionneur analogique 
4 sorties

Accessoire pour 
TYF684
TYF684E 
405 640 606 
Module d'extension 
de l’actionneur ana-
logique 
4 sorties

TYF784 
405 640 709 
4 entrées analogiques 

Accessoires pour 
TYF784
TYF784E 
405 640 809 
Module d'extension
4 entrées analogiques

TYF642F 
405 711 096 
Module venti-
lo-convecteur 
2 sorties

TYA720 
405 453 306 
Programmateur an-
nuel, 4 canaux, DCF

TCC530E 
535 131 048 
Détecteur de présence 
360°, à enc. multi-
canal, blanc

TCC520E 
535 131 248 
Détecteur de présence 
360°, à enc. 1 canal, 
sortie de commutation 
16 A, AC1, blanc

TCC521E 
535 131 148 
Détecteur/régulateur 
de présence 360°, à 
enc. KNX + DALI/DSI1, 
blanc

TG053A 
205 551 106 
Station météorolo-
gique KNX confort

Infos entrées : 
Tous les produits disponibles dans différentes couleurs sont répertoriées en blanc. Vous trouverez toutes les autres variantes de design 
et de couleurs pour kallysto, basico ou robusto dans notre catalogue 6.

Infos sorties :
Tous les modules de sorties sont dans la version 16 A charge C. Vous trouverez toutes les autres sorties dans notre catalogue 6. RF (radio KNX) Fonctionne

avec 230 V
Tension supplementaire
24 VDC

* livrable dès octobre 2019

KNX quicklink
Mise en service avec quicklink ; E-Mode

KNX easy
Mise en service avec TJA670, TJA470*
  TXA101C ; E-Mode

KNX system
Mise en service avec ETS ; S-Mode


