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Modèle compact

KD451AC
E-No 804 998 044

KDN451D
E-No 804 998 534

KDN451E
E-No 804 998 104

Bouchons latéraux KZN024
E-No 804 998 924
Emball. = 10 pcs

KDN280A
E-No 804 998 174

KDN280B
E-No 804 998 184

Bouchons latéraux KZN023
E-No 804 998 914
Emball. = 10 pcs

Modèle compact

KD280AC
E-No 804 998 504

FI-LS, FI et LS bipolaire

Exemple

Modèle compact

KD480AC
E-No 804 998 604

KDN480A
E-No 804 998 214

KDN480B
E-No 804 998 224

KDN464A
E-No 804 998 014

Bouchons latéraux KZN024
E-No 804 998 924
Emball. = 10 pcs

FI-LS, FI et LS tétrapolaire

Exemple

FI-LS et LS tétrapolaire avec contact auxiliare

Exemple

KDN680Z
E-No 804 998 024

Bouchons latéraux KZN024
E-No 804 998 924
Emball. = 10 pcs

Unique

Modèle compact

KD381AC
E-No 804 998 464

KD181AC
E-No 804 998 424

KDN381B
E-No 804 998 564

Bouchons latéraux KZN023
E-No 804 998 914
Emball. = 10 pcs

KDN181B
E-No 804 998 544

Bouchons latéraux KZN021
E-No 804 998 904
Emball. = 50 pcs

LS unipolaire
avec sectionneurs de neutre / contact auxiliaire
N pontage avec fi l rigide ou barre de cuivre

Modèle compact

Modèle compact

FI tétrapolaire puis LS unipolaire avec sectionneurs de neutre
N pontage avec fi l rigide ou barre de cuivre

FI tétrapolaire puis LS 3 pôles avec sectionneurs de neutre
N pontage avec fi l rigide ou barre de cuivre

Modèle compact

KD380AC
E-No 804 998 524

KDN380A
E-No 804 998 194

KDN380B
E-No 804 998 204

Bouchons latéraux KZN023
E-No 804 998 914
Emball. = 10 pcs

KDN180A
E-No 804 998 154

KDN180B
E-No 804 998 164

Bouchons latéraux KZN021
E-No 804 998 904
Emball. = 50 pcs

LS 1-/ 3 pôles

Exemple

LS unipolaire

Modèle compact

KD180AC
E-No 804 998 404

Guide de choix appareils de protection

FI-LS et FI In (A) Larg. en �   Courbe B  Courbe C
  17,5 mm  N° de réf.  E-No  N° de réf.  E-No N° de réf.  E-No

Disjoncteurs différentiels 6 kA, type A, 30 mA
 1P+N 

 13 2       ADA963D  804 229 264
 16  2       ADA966D  804 219 264

 4P 

 13  4     ADM413C 805 089 104 ADM463C 805 189 304
 16  4     ADM416C 805 079 104 ADM466C 805 179 304

Disjoncteurs différentiels 6 kA, type A, 30 mA
(avec borne à griffes)
 1P+N 

 13  2       ADA913C  804 129 264
 quickconnect     ADS913C  804 129 364

 16  2      ADA916C  804 119 264
 quickconnect     ADS916C 804 119 364

Disjoncteurs différentiels FI-LS3 6 kA, type A, 30 mA 
 3 x 1P+N   
 quickconnect   
  
 13 4   ADZ313C 805 089 364 ADZ363C 805 189 364
 16 4   ADZ316C 805 079 364 ADZ366C 805 179 364

Disjoncteurs différentiels 10 kA, type A, 30 mA
 1P+N

 13  2     ADA513D  806 059 264 ADA563D 806 159 264
 16  2     ADA516D  806 049 264 ADA566D 806 149 264

 4P 

 13 4   ADX413C 806 089 664 ADX463C 806 189 664
 16  4   ADX416C 806 079 664 ADX466C 806 179 664

Interrupteurs différentiels type A, 30 mA
 1P+N

 25 2 CDA225C 531 422 310 
 40 2 CDA240C 531 432 310

 3P+N  

 25 4 CDA425C  531 422 010 
 40  4  CDA440C 531 432 010
 63 4 CDA463C 531 432 010

Unique

 

LS  In (A)  Larg. en �  Courbe B   Courbe C 
  17,5 mm  N° de réf.  E-No  N° de réf.  E-No  

Disjoncteurs 6 kA MBS, MCS à technologie sans vis quickconnect

 1P 13 1 MBS013C 805 529 104 MCS013C 805 629 104
  16 1 MBS016C 805 519 104 MCS016C 805 619 104

 2P 13 2 MBS213C 805 559 104 MCS213C 805 659 104
  16 2 MBS216C 805 549 104 MCS216C 805 649 104

 3P 13 3 MBS313C 805 589 104 MCS313C 805 689 104
  16 3 MBS316C 805 579 104 MCS316C 805 679 104

 3P+N 13 4 MBS613 805 078 004 MCS613 805 178 004
  16 4 MBS616 805 079 004 MCS616 805 179 004

Disjoncteurs 6 kA MBN, MCN 

 1P 13 1 MBN013 805 529 004 MCN013 805 629 004
  16 1 MBN016 805 519 004 MCN016 805 619 004

 2P 13 2 MBN213 805 559 004 MCN213 805 659 004
  16 2 MBN216 805 549 004 MCN216 805 649 004

 3P 13 3 MBN313 805 589 004 MCN313 805 689 004
  16 3 MBN316 805 579 004 MCN316 805 679 004

 3P+N 13 4 MBN613 demandé MCN613 805 690 394
  16 4 MBN616 demandé MCN616 805 690 324

Disjoncteurs 10 kA NBN, NCN

 1P 13 1 NBN013 806 529 054 NCN013 806 629 054
  16 1 NBN016 806 519 054 NCN016 806 619 054

 2P 13 2 NBN213 806 559 054 NCN213 806 659 054
  16 2 NBN216 806 549 054 NCN216 806 649 054

 3P 13 3 NBN313 806 589 054 NCN313 806 689 054
  16 3 NBN316 806 579 054 NCN316 806 679 054

 4P 13 4 NBN413 806 589 044 NCN413 806 689 044
  16 4 NBN416 806 579 044 NCN416 806 679 044

 1P+N 13 2 NBN513 806 529 084 NCN513 806 629 084
  16 2 NBN516 806 519 084 NCN516 806 619 084

 3P+N 13 4 NBN613 806 589 084 NCN613 806 689 854
  16 4 NBN616 806 579 084 NCN616 806 679 854

Sectionneurs de neutre

  63 0,5 MZN173 804 990 044
  20 0,5 MZS173 805 990 104 quickconnect

KD381FC
E-No 804 998 624

tétrapolaire, 16 mm²
L = 12 � 

tétrapolaire, 16 mm²
L = 54 � (~ 1 m)

bipolaire, 16 mm²
L = 12 � 

bipolaire, 16 mm²
L = 56 � (~ 1 m)

tétrapolaire, 16 mm²
L = 12 � 

tétrapolaire, 16 mm²
L = 56 � (~ 1 m)

tétrapolaire, 10 mm²
L = 12 �

tripolaire, 16 mm²
L = 58,5 � (~ 1 m)

unipolaire, 16 mm²
L = 55,5 � (~ 1 m)

tripolaire, 10 mm²
L = 12 �

unipolaire, 10 mm²
L = 12 �

bipolaire, 10 mm²
L = 12 �

tétrapolaire, 10 mm²
L = 12 �

tétrapolaire, 10 mm²
L = 12 �

tripolaire, 10 mm²
L = 13 �

KD383FC
E-No 804 998 634

tripolaire, 10 mm²
L = 13 �

tétrapolaire, 16 mm²
L = 48 � 

tripolaire, 16 mm²
L = 12 �

tripolaire, 16 mm²
L = 57 �  (~ 1 m)

tripolaire, 10 mm²
L = 12 �

unipolaire, 10 mm²
L = 12 �

unipolaire, 16 mm²
L = 12 �

unipolaire, 16 mm²
L = 57 � (~ 1 m)

FI-LS bipolaire
N pontage avec fi l rigide ou barre de cuivre

KD451C
E-No 804 998 494

Bouchons latéraux KZN023
E-No  804 998 914
Emball. = 10 pcs

tripolaire, 16 mm²
L = 56 �  (~ 1 m)

Modèle compact
  

KD450C
E-No 804 998 484

tripolaire, 10 mm²
L = 12 �

KDR463B
E-No 804 998 034

Bouchons latéraux KZN024
E-No 804 998 924
Emball. = 10 pcs

Universel
Languettes sécables individuellement 
(barrette cuivre Neutre livrée avec peigne de raccordement)

Exemple

tétrapolaire, 10 mm²
L = 57 �  (~ 1 m)

 
 

 
Emball. = 10 pcs

Modèle compact

KD383AC
E-No 804 998 444

LS tripolaire
avec sectionneurs de neutre / contact auxiliaire
N pontage avec fi l rigide ou barre de cuivre

KDN383B
E-No 804 998 574

Bouchons latéraux KZN023
E-No 804 998 914

tripolaire, 16 mm²
L = 56 �  (~ 1 m)

tripolaire, 10 mm²
L = 7 �

KD353AC
E-No 804 998 454

tripolaire, 10 mm²
L = 12 �

FI tétrapolaire puis LS 1-/ 3 pôles

Exemple

KDN363F
 

Bouchons latéraux KZN023
E-No 804 998 914
Emball. = 10 pcs

tripolaire, 10 mm²
L = 12 �

Modèle compact

KD380FC
E-No 804 998 614

tripolaire, 10 mm²
L = 12 �

Bloc d’alimentation 125 A 
pour peignes de raccordement

Exemple

Capuchons de protection

KZ059
E-No 804 998 364
Longueur = 5 �
Emball. = 10 pcs

KRN199
E-No 804 999 904

Longueur = 1 �
unipolaire, 125 A
Raccordement : 
- souple : 6 à 50 mm2

- rigide : 6 à 35 mm2

Vous trouverez d’autres produits et caractéristiques 
dans les catalogues généraux et sur www.hager.ch

Intensité de courant admissible à une température ambiante
de 35 °C en fonction du point d’alimentation

Section des peignes Uni-
polaire

Multipolaire Unipolaire
modèle 
compact

Multipolaire
modèle 
compact

10 mm2 10 mm2 16 mm2 10 mm2

1 Alimentation au début 
ou à la fi n du peigne 
Courant à primaire 
barre max./conducteur 
de phase

63 A 63 A 80 A 70 A

2 Alimentation au milieu 
Courant d’alimentation 
max./conducteur de 
phase

100 A 100 A 120 A 85 A 120 A
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Tél. 041 269 90 00
Fax 041 269 94 00

Tél. 021 644 37 00
Fax 021 644 37 05

Tél. 031 925 30 00
Fax 031 925 30 05
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