
Le nouveau 
canal ignifuge 
FWK Plus

Protection incendie préventive des bâtiments

Plus léger. Plus rapide. Plus sûr.
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Sécuriser les voies 
d’évacuation et de sauvetage : 
FWK Plus

En cas d’incendie, la priorité absolue est la protection des vies humaines. 
C’est pourquoi les voies d’évacuation et de sauvetage dans les bâtiments 
doivent rester franchissables pendant une période suffisamment longue. 
D’une part, pour garantir l’évacuation sûre de toutes les personnes qui se 
trouvent dans le bâtiment. D’autre part, pour permettre des opérations 
efficaces d’extinction et de sauvetage. Des systèmes de canaux résistants 
au feu pour réduire la charge calorifique jouent ici un rôle important : ils 
empêchent la propagation du feu, de la fumée ou de gaz toxiques dans 
les compartiments coupe-feu. Le nouveau canal résistant au feu FWK 
Plus de Hager empêche la propagation de la fumée et des flammes en 
cas d’incendie. Il est aussi particulièrement rapide et facile à installer. 
Misez sur le double « Plus » de la toute dernière technique de protection 
incendie et de la construction tehalit éprouvée.
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Meilleure protection – poids réduit

Le nouveau FWK Plus est doté d’un revêtement intérieur in-
tumescent qui forme une mousse protectrice en cas d’in-
cendie. La nouvelle technologie de formateurs de couche 
isolante remplace les plaques de plâtre du modèle précé-
dent et garantit des ouvertures passe-câbles plus grandes, 
un poids nettement réduit et un montage littéralement 
« plus léger ».

Les avantages en un coup d’œil :

–	nouvelles classes de résistance au feu EI 30/60/90
–	revêtement intérieur moussant 
–	homologation européenne ETA
–	montage simple par une seule personne
–	�mise à la terre automatique par des connecteurs 

autotaraudeurs intérgrés
–	marquage �  

hager.ch/fwk-plus

http://hager.ch/fwk-plus
https://hager.de/fwk-plus
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Danger numéro 1 : fumées d’incendie toxiques  
Le plus grand danger pour la vie humaine en cas 
d’incendie ne vient pas des flammes mais de la 
fumée. 95 % de toutes les victimes d’incendie 
meurent suite à une intoxication par la fumée. Il 
suffit de trois inhalations de fumées d’incendie 
toxiques pour perdre conscience. Si à cela 
s’ajoute un traumatisme d’inhalation par des 
émanations de gaz toxiques – p. ex. à cause de 
câbles carbonisés – le risque de blessure et de 
brûlure augmente encore plus.  

Protection incendie préventive des bâtiments
Afin d’éviter cela, la protection incendie préven-
tive des bâtiments joue un rôle particulièrement 
important : 

Exigences concernant les voies d’évacuation et de sauve-
tage :
–	�Elles doivent être utilisables pendant une période suffisam-

ment longue en cas d’incendie
–	�Les câbles et les lignes ne doivent pas être posés à découvert 

en raison de leur charge calorifique

Exigences concernant les systèmes FWKP :
–	�Ils doivent isoler efficacement les charges calorifiques
–	�La classe de résistance au feu et la possibilité d’utilisation du 

système de canaux doivent être démontrées par des tests
–	�En tant que produit de construction, le canal ignifuge est sou-

mis à une homologation

Le nouveau FWK Plus répond à toutes les exigences en matière de ré-
duction de la charge calorifique dans la protection incendie préventive 
des bâtiments.

Protection incendie

Protection incendie préventive

Objectifs de protection :
–	Prévenir la survenance d’un incendie
–	Prévenir la propagation du feu
–	Prévenir la propagation de la fumée
–	Permettre le sauvetage des personnes et des animaux
–	Permettre des opérations d’extinction efficaces

constructif organisa-
tionnel

sur le plan 
technique

Protection incendie défensive

Pompiers : sauvetage et 
extinction

Protection incendie 
normalisée
Le nouveau FWK Plus a été spécialement développé pour la protection 
incendie préventive des voies d’évacuation et de sauvetage dans les 
bâtiments. Il remplit toutes les exigences en matière de résistance au 
feu de composants selon DIN EN 13501-2. La nouvelle classe de résis-
tance au feu EI (étanchéité à la fumée et isolation thermique) jusqu’à 
120 minutes correspond à la plus haute classification possible. De 
plus, il possède aussi pour la première fois un document d’agrément 
européen : l’évaluation technique européenne (ETA) de l’Institut alle-
mand de la technique de construction (DIBt, Deutsches Institut für 
Bautechnik). Avec Hager, vous misez ainsi sur une sécurité totale !
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Certification E + I
La nouvelle qualification EI garantit – selon le 
type de bâtiment – une réduction effective de la 
charge calorifique de 30, 60 ou 90 minutes. La 
lettre « E » signifie dans ce cas Étanchéité, à ne 
pas confondre avec la lettre « E » dans la norme 
DIN 4102 pour le « Maintien de la fonction élec-
trique ». La lettre « I » désigne l’isolation ther-
mique qui est obtenue par le revêtement intérieur 
moussant.

i   o – étanche de l’intérieur et de l’extérieur 
La classification de la résistance au feu s’effectue 
selon la norme européenne DIN EN 13501-2 ; les 
essais de résistance au feu sont réalisés en fonc-
tion de la courbe température-temps standard 
selon la norme DIN EN 1366-5. Le canal doit ré-
sister pendant une période suffisamment longue 
à une exposition aux flammes de l’intérieur vers 
l’extérieur (i  o) ainsi qu’à une exposition aux 
flammes de l’extérieur vers l’intérieur (i  o).

DIN EN 1366-5
DIN EN 13501-2
DIN EN 50085/VDE 0604

Nouvelles classes de résistance au feu

Abréviation

E (Étanchéité)

I (Isolation)

i  o (in  out)

i  o (out  in)

i   o (in   out)

Signification

étanchéité à la fumée

Isolation thermique (sous l’effet du feu)

Direction de la durée de résistance au feu classifiée

EI 30

EI 90

EI 60

Domaines d’application re-
commandés :

–	Bâtiments publics
–	Bâtiments administratifs 
–	Écoles et établissements d’enseignement
–	Grands immeubles
–	Halls de production et de stockage
–	Hôtels
–	Hôpitaux

ETA – applicable dans toute l’Europe 
Le nouveau FWK Plus possède l’évaluation tech-
nique européenne ETA-20/0613 (European Tech-
nical Assessment), qui est délivrée par l’Institut 
allemand de la technique de construction (DIBt, 
Deutsches Institut für Bautechnik) et correspond 
aux normes de sécurité les plus récentes et le 
plus strictes.

Naturellement, le FKW Plus est aussi homologué 
auprès de VDE comme« Système de goulottes et 
conduits-profilés pour installations électriques » 
selon la norme DIN EN 50085. 

de l’intérieur vers l’extérieur

de l’extérieur vers l’intérieur

Vérifié et certifié pour l’effet du feu de l’extérieur vers l’intérieur OU 
aussi de l’intérieur vers l’extérieur (non simultanément)

Courbe de température-temps standard

Temps t [min]

Te
m

pé
ra

tu
re

 ø
 [

K
]
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Le système 
en un coup d’œil
Avec le nouveau FWK Plus, vous réalisez une protection 
incendie structurelle à la pointe de la technologie. Et en 
même temps, vous êtes en avance sur votre temps – grâce 
à des avantages de conception qui ne sont disponibles 
que chez Hager sous cette forme.
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01	 Revêtement moussant
Le nouveau FWK Plus avec revêtement intérieur 
intumescent empêche que les fumées d’incendie 
toxiques se propagent du canal dans la voie 
d’évacuation et protège ainsi des vies humaines. 
Il empêche en même temps la propagation du 
feu dans le canal et dans les compartiments 
coupe-feu adjacents, ce qui peut réduire consi-
dérablement les dommages et les coûts consé-
cutifs. Un incendie potentiel des câbles est 
« étouffé » sur place, l’infrastructure électrique 
adjacente est largement préservée. En outre, le 
nouveau formateur de couche isolante permet 
une économie de poids de 60 % par rapport au 
modèle précédent et facilite considérablement le 
transport et l’installation.

02	 Base du canal 
	 –	�Tôle d’acier robuste 

avec base de jonction intégrée
	 –	�Longueur de livraison : 2 m
	 –	�Occupation des câbles : max. 25 kg/m, dia-

mètre de câble : jusqu’à 56 mm
 
03	 Base de jonction 
	 –	�Base de jonction prémontée dans  

la base du canal
	 –	�Mise à la terre automatique lors de l’assem-

blage des canaux par des bases de jonction 
autotaraudeuses

	 –	�Temps de montage réduit  
Seulement chez Hager !

04	 Couvercle de canal
	 –	�Tôle d’acier robuste
	 –	�Longueur de livraison : 2 m
	 –	�Encastrement simple par  

contour de fermeture spécial
	 –	�Sans travail supplémentaire de mise à la terre
	 –	�Pour montage au plafond : vissage  

supplémentaire sur agrafe de maintien des  
câbles pour plus de stabilité

05	 Couvercle de jonction 
	 –	�Pas de brides saillantes vers l’extérieur
	 –	�Montage possible jusque dans le coin
	 –	�Installation ordonnée
	 –	�Raccordement à la base de jonction par 2 vis 

jointes M5x12 

06	 Cloison de séparation (en option)
	 –	�Compartimentage des câbles électriques  

et câbles de données
	 –	�Fixation par accrochage et serrage au niveau 

du porte-cloison de séparation (2 par profilé 
de canal)

07	 Agrafes de maintien des câbles  
	 –	�Se laissent ouvrir à tout moment 
	 –	�Pose ultérieure simple des câbles possible
	 –	�montage simplifié 

Seulement chez Hager !

5 tailles de 
canaux

60 x 60 mm
60 x 100 mm
60 x 150 mm
100 x 150 mm
100 x 250 mm

Peintures spéciales

– �Possible sur demande dans tous 
les coloris RAL

– �Galvanisation Sendzimir : 
couche de zinc particulièrement  
qualitative par le procédé  
d’immersion à chaud

2 variantes de 
design

– Tôle d’acier zinguée 
– �Tôle d’acier peinte, 
	 blanc trafic RAL 9016
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Pièces de forme 
pour chaque 
situation de montage

Les pièces de forme et les accessoires permettent une 
adaptation flexible à la structure du bâtiment, même 
pour des géométries de pièces complexes. Outre le 
profilé de canal, vous disposez de 9 pièces de forme 
différentes pour votre projet d’installation.
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Pièces de forme 
pour chaque 
situation de montage

01 Angle plat
02 Plaque de fermeture
03 Raccord en T
04 Angle intérieur
05 Angle extérieur
06 Raccord mural

Jonction
Composée d’une base de jonction  
et d’un couvercle de jonction 

Pièce de raccordement
Pour accoupler des bases de  
canal adaptées en longueur

Pièce en croix
Pour la répartition générale  
des câbles et des lignes.  
Disponible sur demande
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Traversées 
de murs
Afin de garantir une protection incendie structurelle totale, 
les sorties de câbles du mur doivent également être réali-
sées correctement et conformément aux règlements de 
construction. Nos accessoires de protection incendie 
offrent ici de nombreuses possibilités.

Sortie des câbles

La sortie des câbles et des faisceaux de câbles peut être ré-
alisée à travers les extrémités ouvertes du canal ou des 
pièces de forme. Pour colmater la section restante, il est re-
commandé d’utiliser diverses matières de remplissage de 
notre assortiment ou bien de la laine minérale non combus-
tible conforme à DIN EN 13162. Le passage de câbles indivi-
duels peut être réalisé au moyen de nos presse-étoupe 
VZ*M (jusqu’à M63, diamètre du câble 40 mm) ainsi qu’à 
l’aide de presse-étoupe en laiton ou de passe-câbles (pour 
diamètre de câbles jusqu’à 16 mm). Pour la sortie des 
câbles, vous pouvez aussi utiliser des plaques de plâtre dé-
coupées sur mesure.

Coussin coupe-feu BSK Mousse ignifuge BS90 Mortier coupe-feu BSM Laine minérale coupe-feu
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Traversées de mur

Selon les conditions de construction rencontrées 
et les prescriptions, il est possible de réaliser des 
traversées de mur de différentes manières : 
comme joint bout à bout, séparé ou continu. Nos 
raccords muraux garantissent une transition 
propre entre le profilé de canal et le mur.  
Les espaces et fentes dus à l’installation doivent 
être étanchés avec des matières de remplissage 
certifiées (cf. gauche).

Joint bout à bout
Ouverture murale ≤ section 
du canal

Canal séparé
Ouverture murale ≥ section 
du canal

Canal continu
Ouverture murale ≥ section 
du canal

Séparation du canal >= épaisseur de paroi

10 < séparation du canal< 15

0 < fente annulaire 
< 35

0 < fente annulaire 
< 35

Séparation du canal >= épaisseur de paroi

10 < séparation du canal< 15

0 < fente annulaire 
< 35

0 < fente annulaire 
< 35

Séparation du canal >= épaisseur de paroi

10 < séparation du canal< 15

0 < fente annulaire 
< 35

0 < fente annulaire 
< 35
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Chaque bâtiment est différent. C’est pourquoi vous 
disposez de six types de pose appropriés pour le nou-
veau FWK Plus. Tous les types de pose sont couverts 
par la nouvelle homologation européenne (ETA).

01	 Montage direct au mur  
	 – �Fixation à travers la base du canal avec  

des vis et chevilles certifiées usuelles

02	� Support mural avec tiges filetées comme support 
supplémentaire :

	 – �Support mural KTSA… en quatre longueurs :  
100/200/300/400 mm

	 – �Tiges filetées M10, longueur 1 m,  
découpe individuelle

03	� Montage surbaissé avec tiges filetées et traverses, 
suspendu : 

	 – �Traverse rail profilé C KTSC3000, longueur 3 m,  
découpe individuelle

	 – �Tiges filetées M10, longueur 1 m, découpe  
individuelle

04	� Montage surbaissé avec tiges filetées et traverses, 
en appui

 
05	� Support mural sur pendard avec  

tiges filetées comme support supplémentaire : 
	 – �Pendard profilé en U KTSA… en quatre longueurs : 

400/600/800/1000 mm
	 – �Support mural KTSA… en quatre longueurs :  

100/200/300/400 mm

06	 Montage direct sous le plafond :
	 – �Vissage supplémentaire nécessaire du couvercle  

de canal aux agrafes de maintien des câbles 
	 – �Vis autotaraudeuses FWKPZ002 avec  

gabarit de perçage FWKPZ005

Aussi flexible 
que vous
Les types de pose
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Aussi flexible 
que vous
Les types de pose
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Fixation et combinaison
Fixez la base du canal au mur ou au 
plafond avec des moyens de fixation 
certifiés pour la protection incendie. 
Pour une tenue stable, vous devez 
pratiquer des trous au moins tous les 
50 cm. Encastrez le couvercle du ca-
nal tout simplement dans la base du 
canal, comme pour le canal LFS. Pour 
le montage au plafond, vous devez en 
plus visser le couvercle.

Connexion et mise à la terre
La mise à la terre automatique est 
particulièrement pratique pour l’as-
semblage de tous les profilés de canal 
et les pièces de forme. Le couvercle 
de jonction n’a pas de languette de 
fixation qui doit être fixée au mur. Cela 
permet un montage parfait jusque 
dans les coins et se traduit par une 
esthétique attrayante.

Ouverture et pose ultérieure
Les agrafes de maintien des câbles 
permettent une pose ultérieure aisée 
de câbles. Elles peuvent être enclique-
tées et désencliquetées à tout mo-
ment, de sorte que vous pouvez rapi-
dement poser des nouveaux câbles, 
sans devoir procéder à un enfilage 
compliqué. Ensuite, il vous suffit de 
resserrer les agrafes de maintien des 
câbles – particulièrement pratique 
pour le montage au plafond !

Séparation ordonnée des câbles
Si nécessaire, des cloisons peuvent 
être utilisées pour le compartimentage 
des câbles électriques et des câbles 
de données. Fixez le porte-cloison de 
séparation aux vis de fixation de la 
base du canal. Ensuite, accrochez 
simplement la cloison de séparation 
aux languettes de retenue du 
porte-cloison de séparation et ser-
rez-la. Deux supports de cloison sont 
nécessaires par mètre de cloison de 
séparation.

60 % de réduction  
de poids par rapport au modèle 
précédent

25 % de réduction  
du temps de montage par 
rapport aux produits similaires

Montage simple par 
une seule personne
En plus de la charge calorifique, le nouveau FWK Plus « réduit » 
efficacement le travail de conception et de montage : toutes les 
étapes de l’installation – y compris le montage au plafond – 
peuvent être réalisées de manière fiable par une seule personne. 
Cela permet d’économiser du personnel, du temps et des coûts.
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FBS 10 x 110 mm 
(10er Schraube, und 110er Länge)

Bolzenanker M10 x 80 mm 
+ tfix (ca. 30 mm)

Einschlaganker mit 40 mm Dübellänge 
und M10 Schraubgewinde

FBS 10 x 110 mm 
(10er Schraube, und 110er Länge)

Bolzenanker M10 x 80 mm 
+ tfix (ca. 30 mm)

Einschlaganker mit 40 mm Dübellänge 
und M10 SchraubgewindeFBS 10 x 110 mm 

(10er Schraube, und 110er Länge)
Bolzenanker M10 x 80 mm 
+ tfix (ca. 30 mm)

Einschlaganker mit 40 mm Dübellänge 
und M10 Schraubgewinde

DANGER

Danger dû à une chute de com-
posants en cas d’incendie.

En cas d’incendie, les chevilles en 
plastique usuelles perdent leur 
capacité de charge sous l’effet de 
la chaleur.

Utilisez exclusivement des moyens 
de fixation certifiés pour la protec-
tion incendie.

Bases  
pour le montage
Support de fixation
Le système de canaux d’installation 
FWK Plus est monté sur les supports 
prévus à cet effet à l’aide du matériel 
de fixation certifié pour la protection 
incendie. Le matériel de fixation à utili-
ser doit être sélectionné et dimension-
né en fonction du support existant.
– �Outre la résistance au feu requise, 

assurez-vous que la capacité de 
charge du support est suffisante 
pour le système de canaux d’instal-
lation voire pour le système porteur 
et le système de canaux d’installa-
tion.

Moyens de fixation – certifiés pour la 
protection incendie
Seuls des moyens de fixation certifiés 
pour la protection incendie sont auto-
risés pour le montage direct du sys-
tème de canaux d’installation FWK 
Plus aux sols, aux murs et aux pla-
fonds.
– �Lors de l’utilisation, veillez à respec-

ter les valeurs indiquées concernant 
la charge et le support de fixation 
des moyens de fixation figurant dans 
les homologations correspondantes.

Montage sur le système de support de canal Hager KTS*

Pour le montage du sys-
tème de canaux d’installa-
tion FWK Plus sur des sys-
tèmes porteurs, il est re-
commandé d’utiliser le 
système de support de ca-
nal Hager KTS*.

Vous trouverez donc ci-
après exclusivement la des-
cription du montage sur le 
système de support de ca-
nal KTS* de Hager.
– �Veuillez également obser-

ver les informations ac-

tuelles concernant le sys-
tème de support de canal 
KTS* ainsi que le cata-
logue Hager 02 « Chemi-
nement de câbles et sys-
tèmes de branchement ».

Exemples de moyens de fixation certifiés 
pour la protection incendie

Vis à béton Boulon d’ancrage Cheville à frapper 
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tehalit.FWK Plus 
Kanalhöhe 60 mm, Formteiletehalit.FWK Plus 

Hauteur du canal 60 mm, pièces de forme

- Classe de résistance au feu certifiée EI30, 60, 90 
- Classifiée selon la norme DIN EN 13501-2 partie 2
- Voies d’évacuation et de sauvetage praticables pendant 90 min.
- �La transmission du feu et de la fumée aux zones proches est évitée
- Marquage ��  

- �Mise à la terre automatique entre le couvercle et la base à l’aide de 
jonctions autotaraudeuses. 

- Les jonctions sont enfichées et non vissées 
- �Pose simple des câbles grâce à des cloisons de séparation pour 

câbles électriques et câbles de données.
- Agrafes imperdables pour une pose ultérieure simple
- Pas d’enfilage nécessaire, car l’agrafe est décrochable
- �Couvercle encliquetable, permettant ainsi à tout moment une réins-

tallation et révision

10

10

20

20

30

30

FWKP6006009016
127 210 102
blanc trafic
Emb. 2 m

poids = 2,72 kg

FWKP6006099016
127 280 102
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,289 kg
cote a = 85 mm
cote b = 50 mm

FWKP600600VERZ
127 210 152
zingué
Emb. 2 m

poids = 2,72 kg

FWKP600609VERZ
127 280 152
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,289 kg
cote a = 85 mm
cote b = 50 mm

FWKP6010009016
127 210 202
blanc trafic
Emb. 2 m

poids = 3,529 kg

FWKP6010099016
127 280 202
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,369 kg
cote a = 85 mm
cote b = 50 mm

FWKP601000VERZ
127 210 252
zingué
Emb. 2 m

poids = 3,529 kg

FWKP601009VERZ
127 280 252
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,369 kg
cote a = 85 mm
cote b = 50 mm

FWKP6015009016
127 210 302
blanc trafic
Emb. 2 m

poids = 4,521 kg

FWKP6015099016
127 280 302
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,464 kg
cote a = 85 mm
cote b = 50 mm

FWKP601500VERZ
127 210 352
zingué
Emb. 2 m

poids = 4,521 kg

FWKP601509VERZ
127 280 352
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,464 kg
cote a = 85 mm
cote b = 50 mm

Base et 
couvercle

Tôle d’acier

Jonction

Tôle d’acier

Occupation max. 
des câbles 
Ø 11 mm  
Taux de remplis-
sage 0,5

Désignation

Sous réserve de modifications techniques

http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6006009016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6006099016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP600600VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP600609VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6010009016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6010099016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601000VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601009VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6015009016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6015099016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601500VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601509VERZ
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aa

Angle extérieur

Tôle d’acier

Cache-paroi

Tôle d’acier

Embout 
cache-paroi
Tôle d’acier

Pièce de raccor-
dement

Tôle d’acier

Embout

Tôle d’acier

Angle intérieur

Tôle d’acier

Angle plat

Tôle d’acier

Pièce en T

Tôle d’acier

FWKP6006039016
127 215 502
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,329 kg
cote a = 160 mm

FWKP60060W9016
127 281 102
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,105 kg
cote a = 117 mm

FWKP60060W49016
127 282 102
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,556 kg
cote a = 117 mm

FWKP6006079016
127 224 102
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,296 kg
cote a = 75 mm
cote b = 50 mm

FWKP6006069016
127 213 102
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,165 kg
cote a = 40 mm

FWKP6006049016
127 250 102
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,992 kg
cote a = 160 mm

FWKP6006059016
127 270 102
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,995 kg
cote a = 160 mm

FWKP6006089016
127 273 102
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,22 kg
cote a = 160 mm
cote b = 260 mm

FWKP600603VERZ
127 215 552
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,329 kg
cote a = 160 mm

FWKP60060WVERZ
127 281 152
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,105 kg
cote a = 117 mm

FWKP60060W4VERZ
127 282 152
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,556 kg
cote a = 117 mm

FWKP600607VERZ
127 224 152
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,297 kg
cote a = 75 mm
cote b = 50 mm

FWKP600606VERZ
127 213 152
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,165 kg
cote a = 40 mm

FWKP600604VERZ
127 250 152
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,992 kg
cote a = 160 mm

FWKP600605VERZ
127 270 152
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,995 kg
cote a = 160 mm

FWKP600608VERZ
127 273 152
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,22 kg
cote a = 160 mm
cote b = 260 mm

FWKP6010039016
127 215 602
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,764 kg
cote a = 160 mm

FWKP60100W9016
127 281 202
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,293 kg
cote a = 117 mm

FWKP60100W49016
127 282 202
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,743 kg
cote a = 117 mm

FWKP6010079016
127 224 202
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,373 kg
cote a = 75 mm
cote b = 50 mm

FWKP6010069016
127 213 202
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,234 kg
cote a = 40 mm

FWKP6010049016
127 250 202
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,326 kg
cote a = 160 mm

FWKP6010059016
127 270 202
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,473 kg
cote a = 200 mm

FWKP6010089016
127 273 202
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,772 kg
cote a = 200 mm
cote b = 300 mm

FWKP601003VERZ
127 215 652
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,764 kg
cote a = 160 mm

FWKP60100WVERZ
127 281 252
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,293 kg
cote a = 117 mm

FWKP60100W4VERZ
127 282 252
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,743 kg
cote a = 117 mm

FWKP601007VERZ
127 224 252
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,373 kg
cote a = 75 mm
cote b = 50 mm

FWKP601006VERZ
127 213 252
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,234 kg
cote a = 40 mm

FWKP601004VERZ
127 250 252
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,326 kg
cote a = 160 mm

FWKP601005VERZ
127 270 252
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,473 kg
cote a = 200 mm

FWKP601008VERZ
127 273 252
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,772 kg
cote a = 200 mm
cote b = 300 mm

FWKP6015039016
127 215 702
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 2,253 kg
cote a = 160 mm

FWKP60150W9016
127 281 302
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,528 kg
cote a = 117 mm

FWKP60150W49016
127 282 302
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,979 kg
cote a = 117 mm

FWKP6015079016
127 224 302
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,467 kg
cote a = 75 mm
cote b = 50 mm

FWKP6015069016
127 213 302
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,315 kg
cote a = 40 mm

FWKP6015049016
127 250 302
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,703 kg
cote a = 160 mm

FWKP6015059016
127 270 302
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 2,13 kg
cote a = 250 mm

FWKP6015089016
127 273 302
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 2,505 kg
cote a = 250 mm
cote b = 350 mm

FWKP601503VERZ
127 215 752
zingué
Emb. 1 pc

poids = 2,253 kg
cote a = 160 mm

FWKP60150WVERZ
127 281 352
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,528 kg
cote a = 117 mm

FWKP60150W4VERZ
127 282 352
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,979 kg
cote a = 117 mm

FWKP601507VERZ
127 224 352
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,467 kg
cote a = 75 mm
cote b = 50 mm

FWKP601506VERZ
127 213 352
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,315 kg
cote a = 40 mm

FWKP601504VERZ
127 250 352
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,703 kg
cote a = 160 mm

FWKP601505VERZ
127 270 352
zingué
Emb. 1 pc

poids = 2,13 kg
cote a = 250 mm

FWKP601508VERZ
127 273 352
zingué
Emb. 1 pc

poids = 2,505 kg
cote a = 250 mm
cote b = 350 mm

tehalit.FWK Plus 
Hauteur du canal 60 mm, pièces de forme

Couleurs:
zingué
RAL 9016, blanc trafic
Revêtement époxy

Sous réserve de modifications techniques

http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6006039016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60060W9016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60060W49016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6006079016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6006069016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6006049016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6006059016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6006089016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP600603VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60060WVERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60060W4VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP600607VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP600606VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP600604VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP600605VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP600608VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6010039016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60100W9016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60100W49016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6010079016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6010069016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6010049016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6010059016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6010089016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601003VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60100WVERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60100W4VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601007VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601006VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601004VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601005VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601008VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6015039016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60150W9016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60150W49016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6015079016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6015069016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6015049016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6015059016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP6015089016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601503VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60150WVERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60150W4VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601507VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601506VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601504VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601505VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP601508VERZ
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tehalit.FWK Plus 
Hauteur du canal 100 mm, pièces de forme

- Classe de résistance au feu certifiée EI30, 60, 90 
- Classifiée selon la norme DIN EN 13501-2 partie 2
- Voies d’évacuation et de sauvetage praticables pendant 90 min.
- �La transmission du feu et de la fumée aux zones proches est évitée

- �Mise à la terre automatique entre le couvercle et la base à l’aide de 
jonctions autotaraudeuses. 

- Les jonctions sont enfichées et non vissées 
- �Pose simple des câbles grâce à des cloisons de séparation pour 

câbles électriques et câbles de données.
- Agrafes imperdables pour une pose ultérieure simple
- Pas d’enfilage nécessaire, car l’agrafe est décrochable
- �Couvercle encliquetable, permettant ainsi à tout moment une réins-

tallation et révision

60

60

100

100

FWKP100150

FWKP100250

Base et 
couvercle

Tôle d’acier

Kupplung

Stahlblech

Occupation max. 
des câbles 
Ø 11 mm –
Taux de remplis-
sage 0.5 

FWKP10015009016
127 210 402
blanc trafic
Emb. 2 m

poids = 5,328 kg

FWKP10015099016
127 280 402
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,592 kg
cote a = 85 mm
cote b = 50 mm

FWKP1001500VERZ
127 210 452
zingué
Emb. 2 m

poids = 5,328 kg

FWKP1001509VERZ
127 280 452
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,592 kg
cote a = 85 mm
cote b = 50 mm

FWKP10025009016
127 210 502
blanc trafic
Emb. 2 m

poids = 7,416 kg

FWKP10025099016
127 280 502
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,766 kg
cote a = 85 mm
cote b = 50 mm

FWKP1002500VERZ
127 210 552
zingué
Emb. 2 m

poids = 7,416 kg

FWKP1002509VERZ
127 280 552
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,766 kg
cote a = 85 mm
cote b = 50 mm

Désignation

- Marquage ��   

Sous réserve de modifications techniques

http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10015009016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10015099016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1001500VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1001509VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10025009016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10025099016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1002500VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1002509VERZ


19

a

a

a

a b

a

a

b

aa

tehalit.FWK Plus 
Hauteur du canal 100 mm, pièces de forme

Couleurs:
zingué
RAL 9016, blanc trafic
Revêtement époxy

Angle extérieur

Tôle d’acier

Cache-paroi

Tôle d’acier

Embout 
cache-paroi
Tôle d’acier

Pièce de raccor-
dement

Tôle d’acier

Embout

Tôle d’acier

Angle intérieur

Tôle d’acier

Angle plat

Tôle d’acier

Pièce en T

Tôle d’acier

FWKP10015039016
127 215 802
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 3,304 kg
cote a = 200 mm

FWKP100150W9016
127 281 402
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,9 kg
cote a = 117 mm

FWKP60150W49016
127 282 302
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,979 kg
cote a = 117 mm

FWKP10015079016
127 224 402
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,611 kg
cote a = 75 mm
cote b = 50 mm

FWKP10015069016
127 213 502
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,424 kg
cote a = 40 mm

FWKP10015049016
127 250 402
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 2,226 kg
cote a = 200 mm

FWKP10015059016
127 270 402
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 2,512 kg
cote a = 250 mm

FWKP10015089016
127 273 402
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 2,922 kg
cote a = 250 mm
cote b = 350 mm

FWKP1001503VERZ
127 215 852
zingué
Emb. 1 pc

poids = 3,304 kg
cote a = 200 mm

FWKP100150WVERZ
127 281 452
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,9 kg
cote a = 117 mm

FWKP60150W4VERZ
127 282 352
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,979 kg
cote a = 117 mm

FWKP1001507VERZ
127 224 452
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,611 kg
cote a = 75 mm
cote b = 50 mm

FWKP1001506VERZ
127 213 552
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,424 kg
cote a = 40 mm

FWKP1001504VERZ
127 250 452
zingué
Emb. 1 pc

poids = 2,226 kg
cote a = 200 mm

FWKP1001505VERZ
127 270 452
zingué
Emb. 1 pc

poids = 2,512 kg
cote a = 250 mm

FWKP1001508VERZ
127 273 452
zingué
Emb. 1 pc

poids = 2,922 kg
cote a = 250 mm
cote b = 350 mm

FWKP10025039016
127 215 902
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 4,556 kg
cote a = 200 mm

FWKP100250W9016
127 281 502
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 3,142 kg
cote a = 117 mm

FWKP100250W49016
127 282 502
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 1,441 kg
cote a = 117 mm

FWKP10025079016
127 224 502
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,784 kg
cote a = 75 mm
cote b = 50 mm

FWKP10025069016
127 213 802
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 0,64 kg
cote a = 40 mm

FWKP10025049016
127 250 502
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 3,117 kg
cote a = 200 mm

FWKP10025059016
127 270 502
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 4,185 kg
cote a = 350 mm

FWKP10025089016
127 273 502
blanc trafic
Emb. 1 pc

poids = 4,726 kg
cote a = 350 mm
cote b = 450 mm

FWKP1002503VERZ
127 215 952
zingué
Emb. 1 pc

poids = 4,556 kg
cote a = 200 mm

FWKP100250WVERZ
127 281 552
zingué
Emb. 1 pc

poids = 3,142 kg
cote a = 117 mm

FWKP100250W4VERZ
127 282 552
zingué
Emb. 1 pc

poids = 1,441 kg
cote a = 117 mm

FWKP1002507VERZ
127 224 552
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,784 kg
cote a = 75 mm
cote b = 50 mm

FWKP1002506VERZ
127 213 852
zingué
Emb. 1 pc

poids = 0,64 kg
cote a = 40 mm

FWKP1002504VERZ
127 250 552
zingué
Emb. 1 pc

poids = 3,117 kg
cote a = 200 mm

FWKP1002505VERZ
127 270 552
zingué
Emb. 1 pc

poids = 4,185 kg
cote a = 350 mm

FWKP1002508VERZ
127 273 552
zingué
Emb. 1 pc

poids = 4,726 kg
cote a = 350 mm
cote b = 450 mm

Sous réserve de modifications techniques

http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10015039016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP100150W9016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60150W49016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10015079016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10015069016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10015049016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10015059016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10015089016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1001503VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP100150WVERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP60150W4VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1001507VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1001506VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1001504VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1001505VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1001508VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10025039016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP100250W9016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP100250W49016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10025079016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10025069016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10025049016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10025059016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP10025089016
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1002503VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP100250WVERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP100250W4VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1002507VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1002506VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1002504VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1002505VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=FWKP1002508VERZ
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TWS70VERZ

FWKPZ001

R2290VERZ

FWKPZ003

FWKPZ002

L4181GNGE

tehalit.FWK Plus 
Accessoires

Longueur de livraison de cloisons : 2000 mm

Cloison LFS, tôle d’acier zinguée

Longueur : 2000 mm 

Porte-cloison de séparation

Porte-cloison de séparation pour FWKP, 8 pcs. Acier 1 FWKPZ001 127 234 102

Agrafe FWKP

Pièces de mise à la terre

Pièce de mise à la terre 2x pour canal hauteur 60 Acier 1 FWKPZ003 127 290 292
Pièce de mise à la terre 2x pour canal hauteur 100 Acier 1 FWKPZ004 127 290 392

Vis pour montage au plafond

Vis pour montage au plafond FWKP pour 2/4 m Acier 1 FWKPZ002 127 299 002

Fil de mise à la terre

 – enfichable, pour la connexion électrique du profilé de base  
et des couvercles ainsi que le pontage des pièces de forme 

Désignation Matériau Emb. N° de réf. E-No

Cloison en acier pour canal sans profilé C Acier 32 TWS70VERZ 127 548 272
Cloison en acier >=85 sans profilé C Acier 32 TWS90VERZ 127 548 282

Agrafe en acier pour couvercle LFS 60 mm 100 R2290VERZ 127 349 052
Agrafe en acier pour couvercle LFS 100 mm 100 R2291VERZ 127 349 152
Agrafe en acier pour couvercle LFS 150 mm 100 R2292VERZ 127 349 352
Agrafe pour couvercle LFS/FWKP 250 mm 100 R2294VERZ 127 249 452

150 mm 4 mm² vert/jaune 100 L4181GNGE 127 390 092
300 mm 4 mm² vert/jaune 100 L4182GNGE 127 390 192
600 mm 4 mm² vert/jaune 25 L4183GNGE 127 390 292

Sous réserve de modifications techniques

http://www.hager.ch/?artnr=FWKPZ001
http://www.hager.ch/?artnr=FWKPZ003
http://www.hager.ch/?artnr=FWKPZ004
http://www.hager.ch/?artnr=FWKPZ002
http://www.hager.ch/?artnr=TWS70VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=TWS90VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=R2290VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=R2291VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=R2292VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=R2294VERZ
http://www.hager.ch/?artnr=L4181GNGE
http://www.hager.ch/?artnr=L4182GNGE
http://www.hager.ch/?artnr=L4183GNGE
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FWKPZ005

BSKITT

BS90SET

BSK0013

BSM0003

BSS0058

tehalit.FWK Plus 
Accessoires

Gabarit de perçage

Gabarit de perçage Couvercle de canal FWKP 1 FWKPZ005 127 299 402

Mastic ignifuge

Mastic ignifuge, cartouche 310 ml 1 BSKITT 127 212 000

Contenu Boîte/Cartouche : 310 ml 

Mastic moussant en cas de sollicitation thermique, convient pour le cloisonnement coupe-feu de câbles 
et de tubes individuels selon la directive type relative aux canalisations électriques (MLAR). 
 
Homologation no. Z-19.11-2134 des services techniques du bâtiment.

Mousse ignifuge silicone bi-composants S90

Kit mousse ignifuge S90 env. 2100 cm³ 1 BS90SET 127 203 000
Kit mousse ignifuge S90 boîte env. 900 cm³ 1 BS90D 127 204 000
Bloc de mastic ignifuge S90 150x80x100 mm 1 BS90F 171 290 000
Tube pulvérisateur 3x pour mousse ignifuge BS90D 1 BS90S 171 291 000
Pistolet pour mousse ignifuge BS90D 1 BS90Z 983 225 169

Contenu Boîte/Cartouche : 600 ml 

Cloisonnement de câbles
Pour le montage dans des murs et plafonds de la classe de résistance au feu S90 selon DIN4102.
Homologation no. Z19.15-1256 des services techniques du bâtiment.

Coussin coupe-feu

Coussin coupe-feu S90 H=13 mm 4 pièces 1 BSK0013 171 524 132
Coussin coupe-feu S90 H=18 mm 4 pièces 1 BSK0018 171 524 182
Coussin coupe-feu S90 H=35 mm 4 pièces 1 BSK0035 171 524 352

Classe de résistance au feu S90
Pour le cloisonnement de passages de câbles dans des murs et plafonds avec une durée de résistance au 
feu de max. 90 min.

Mortier coupe-feu

Mortier coupe-feu S90 3 kg 1 BSM0003 171 526 102
Mortier coupe-feu S90 6 kg 1 BSM0006 171 526 502

Classe de résistance au feu S90
Pour le cloisonnement de passages de câbles dans des murs et plafonds avec une durée de résistance au 
feu de max. 90 min.

Tampon coupe-feu

Tampon coupe-feu jusqu’à D=58 mm 2 pièces 1 BSS0058 171 524 212
Tampon coupe-feu jusqu’à D=80 mm 2 pièces 1 BSS0080 171 524 242
Tampon coupe-feu jusqu’à D=109 mm 2 pièces 1 BSS0109 171 524 272
Plaque coupe-feu 200x200 mm 2 pièces 1 BSP2020 171 524 102
Revêtement pour tampon coupe-feu 310 ml 1 BSSB000 171 522 102

Classe de résistance au feu S90
Pour le cloisonnement de passages de câbles dans des murs et plafonds avec une durée de résistance au 
feu de max. 90 min.

Désignation Emb. N° de réf. E-No

Sous réserve de modifications techniques

http://www.hager.ch/?artnr=FWKPZ005
http://www.hager.ch/?artnr=BSKITT
http://www.hager.ch/?artnr=BS90SET
http://www.hager.ch/?artnr=BS90D
http://www.hager.ch/?artnr=BS90F
http://www.hager.ch/?artnr=BS90S
http://www.hager.ch/?artnr=BS90Z
http://www.hager.ch/?artnr=BSK0013
http://www.hager.ch/?artnr=BSK0018
http://www.hager.ch/?artnr=BSK0035
http://www.hager.ch/?artnr=BSM0003
http://www.hager.ch/?artnr=BSM0006
http://www.hager.ch/?artnr=BSS0058
http://www.hager.ch/?artnr=BSS0080
http://www.hager.ch/?artnr=BSS0109
http://www.hager.ch/?artnr=BSP2020
http://www.hager.ch/?artnr=BSSB000
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KTSA0100

KTSG1000

KTSCLS0N

KTSC3000

tehalit.FWK 30 / tehalit.FWK 90 
Feuerwiderstandsfähiges Installationskanalsystem, Zube-

hörFixation murale

�Support mural pour un montage mural direct ou pour la fixation à des 
pendards

�Rails profilés C comme éléments porteurs supplémentaires 
pour goulottes, vissés sur les supports et goulottes

Support mural

Support pour système de goulottes 100 mm 130 mm 3000 N 1 KTSA0100 -
Support pour système de goulottes 200 mm 230 mm 2400 N 1 KTSA0200 -
Support pour système de goulottes 300 mm 330 mm 2300 N 1 KTSA0300 -
Support pour système de goulottes 400 mm 430 mm 2250 N 1 KTSA0400 -
Jeu de vis pour support M10x25 10x 1 KTSAS00 -

 – Support mural pour un montage mural direct ou pour la fixation à des pendards
 – Jeu de vis KTSAS00 pour la fixation des supports muraux à des pendards, disponible comme acces-
soires

 
Matériau : acier, galvanisé/électrozingué

Tiges filetées et accessoires

Tige filetée M10, longueur 1000 mm 1 KTSG1000 -
Écrou pour tige filetée M10 20 pcs 1 KTSGM10 -
Rondelle pour tige filetée M10 10x 1 KTSGU10 -
Raccord entre support et tige filetée 10x 1 KTSAV00 -

 – Tige filetée M10
 – en combinaison avec des rails profilés C comme alternative aux suspensions de plafond
 – comme élément de retenue supplémentaire en combinaison avec des supports, s’il faut augmenter la 
capacité de charge

 – fixation au plafond à l’aide de chevilles appropriées
 
Matériau : acier, galvanisé/électrozingué 

Attache et matériel de fixation pour rail profilé C

Attache rail profilé C côté fente M8 10 pcs 1 KTSCSS2N -
Attache rail profilé C côté trou M8 10 pcs 1 KTSCLS0N -
Rondelle 8,4x30x2,5, acier zingué, 10 pcs 1 KTSU0824 127 299 252
Écrou M8, acier zingué, 10 pièces 1 KTSM08 127 299 452
Vis M8x12, acier zingué, 10 pcs 1 KTSS0812 127 299 152
Vis M8x22, acier zingué, 10 pcs 1 KTSS0825 127 299 352
Vis M8x40, acier zingué, 10 pcs 1 KTSS0840 -
Vis M8x65, acier zingué, 10 pcs 1 KTSS0860 127 299 752

Rail profilé C et accessoires

 – comme éléments porteurs supplémentaires pour goulottes qui sont installées sur des supports
 
Remarque 
 – Lors du montage des canaux FWK sur le système de support de goulottes, il est impératif d’utiliser des 
rails profilés C

 – Capuchons de protection en plastique pour minimiser le risque de blessures, disponibles comme accessoires

Rail profilé C 25x50 mm, longueur 3000 mm Acier 1 KTSC3000 -
Capuchon de protection 
pour rail profilé C 10x

Matière synthétique 1 KTSCK00 -

Jonction pour rail profilé C 10 pcs Acier 1 KTSCV00 -
Attache des deux côtés 21x21 10pcs Acier 1 KTSCS21 -
Attache côté fente M6x20 10pcs Acier 1 KTSCSS1 -

Sous réserve de modifications techniques

http://www.hager.ch/?artnr=KTSA0100
http://www.hager.ch/?artnr=KTSA0200
http://www.hager.ch/?artnr=KTSA0300
http://www.hager.ch/?artnr=KTSA0400
http://www.hager.ch/?artnr=KTSAS00
http://www.hager.ch/?artnr=KTSG1000
http://www.hager.ch/?artnr=KTSGM10
http://www.hager.ch/?artnr=KTSGU10
http://www.hager.ch/?artnr=KTSAV00
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCSS2N
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCLS0N
http://www.hager.ch/?artnr=KTSU0824
http://www.hager.ch/?artnr=KTSM08
http://www.hager.ch/?artnr=KTSS0812
http://www.hager.ch/?artnr=KTSS0825
http://www.hager.ch/?artnr=KTSS0840
http://www.hager.ch/?artnr=KTSS0860
http://www.hager.ch/?artnr=KTSC3000
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCK00
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCV00
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCS21
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCSS1
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KTSAB0400

KTSA0100

KTSC3000

KTSCLS0N

KTSG1000

Fixation au plafond

Rails profilés C 
comme éléments porteurs supplémentaires pour goulottes, vissés sur 
les supports et goulottes

Tiges filetées
En combinaison avec des rails profilés C comme alternative aux 
pendards ou comme élément de retenue supplémentaire en combi-
naison avec des supports, s’il faut augmenter la capacité de charge

Désignation Largeur 
du 
profilé

Haut-
eur du 
profilé

Longueur 
du profilé

Capa-
cité de 
charge

Emb. N° de réf. E-No

Pendards

Profilé en U 50 mm 50 mm 400 mm 1 KTSAB0400 -
Profilé en U 50 mm 50 mm 600 mm 1 KTSAB0600 -
Profilé en U 50 mm 50 mm 800 mm 1 KTSAB0800 -
Profilé en U 50 mm 50 mm 1000 mm 1 KTSAB1000 -
Capuchon de protection plastique pour pendard 10 pcs 1 KTSAK00 -

Épaisseur du profilé 2,5 mm
 
Matériau : acier, galvanisé/électrozingué
 
Remarque
Capuchons de protection en plastique pour minimiser le risque de blessures, disponibles comme acces-
soires

Support mural

Support pour système de goulottes 100 mm 130 mm 3000 N 1 KTSA0100 -
Support pour système de goulottes 200 mm 230 mm 2400 N 1 KTSA0200 -
Support pour système de goulottes 300 mm 330 mm 2300 N 1 KTSA0300 -
Support pour système de goulottes 400 mm 430 mm 2250 N 1 KTSA0400 -
Jeu de vis pour support M10x25 10x 1 KTSAS00 -

 – Support mural pour un montage mural direct ou pour la fixation à des pendards
 – Jeu de vis KTSAS00 pour la fixation des supports muraux à des pendards, disponible comme acces-
soires

 
Matériau : acier, galvanisé/électrozingué

Rail profilé C et accessoires

Rail profilé C 25x50 mm, longueur 3000 mm 1 KTSC3000 -
Capuchon de protection pour rail profilé C 10x 1 KTSCK00 -
Jonction pour rail profilé C 10 pcs 1 KTSCV00 -
Attache des deux côtés 21x21 10pcs 1 KTSCS21 -
Attache côté fente M6x20 10pcs 1 KTSCSS1 -

 – comme éléments porteurs supplémentaires pour goulottes qui sont installées sur des supports 
Remarque 
 – Lors du montage des canaux FWK sur le système de support de goulottes, 
il est impératif d’utiliser des rails profilés C

 – Capuchons de protection en plastique pour minimiser le risque de blessures, disponibles comme accessoires

Attache et matériel de fixation pour rail profilé C

Attache rail profilé C côté fente M8 10 pcs 1 KTSCSS2N -
Attache rail profilé C côté trou M8 10 pcs 1 KTSCLS0N -
Rondelle 8,4x30x2,5, acier zingué, 10 pcs 1 KTSU0824 127 299 252
Écrou M8, acier zingué, 10 pièces 1 KTSM08 127 299 452
Vis M8x12, acier zingué, 10 pcs 1 KTSS0812 127 299 152
Vis M8x22, acier zingué, 10 pcs 1 KTSS0825 127 299 352
Vis M8x40, acier zingué, 10 pcs 1 KTSS0840 -
Vis M8x65, acier zingué, 10 pcs 1 KTSS0860 127 299 752

Tiges filetées et accessoires

Tige filetée M10, longueur 1000 mm 1 KTSG1000 -
Écrou pour tige filetée M10 20 pcs 1 KTSGM10 -
Rondelle pour tige filetée M10 10x 1 KTSGU10 -
Contre-plaque pour rail profilé C 10x 1 KTSCKP0 -
Raccord entre support et tige filetée 10x 1 KTSAV00 -

 – Tige filetée M10
 – en combinaison avec des rails profilés C comme alternative aux suspensions de plafond
 – comme élément de retenue supplémentaire en combinaison avec des supports, 
s’il faut augmenter la capacité de charge

 – fixation au plafond à l’aide de chevilles appropriées
 
Matériau : acier, galvanisé/électrozingué

Sous réserve de modifications techniques

http://www.hager.ch/?artnr=KTSAB0400
http://www.hager.ch/?artnr=KTSAB0600
http://www.hager.ch/?artnr=KTSAB0800
http://www.hager.ch/?artnr=KTSAB1000
http://www.hager.ch/?artnr=KTSAK00
http://www.hager.ch/?artnr=KTSA0100
http://www.hager.ch/?artnr=KTSA0200
http://www.hager.ch/?artnr=KTSA0300
http://www.hager.ch/?artnr=KTSA0400
http://www.hager.ch/?artnr=KTSAS00
http://www.hager.ch/?artnr=KTSC3000
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCK00
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCV00
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCS21
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCSS1
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCSS2N
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCLS0N
http://www.hager.ch/?artnr=KTSU0824
http://www.hager.ch/?artnr=KTSM08
http://www.hager.ch/?artnr=KTSS0812
http://www.hager.ch/?artnr=KTSS0825
http://www.hager.ch/?artnr=KTSS0840
http://www.hager.ch/?artnr=KTSS0860
http://www.hager.ch/?artnr=KTSG1000
http://www.hager.ch/?artnr=KTSGM10
http://www.hager.ch/?artnr=KTSGU10
http://www.hager.ch/?artnr=KTSCKP0
http://www.hager.ch/?artnr=KTSAV00
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