
Performant.
Sûr.
Simple.
Le nouveau disjoncteur ouvert 
HW1 de Hager, compact et facile  
à installer.
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Une nouvelle ère
dans le domaine 
de la protection.

En tant que partenaire, nous considérons  
que la sûreté de votre installation électrique 
est une priorité absolue.
Les influences extérieures comme les 
courts-circuits, les défauts à la terre ou 
les surcharges peuvent provoquer des 
dommages, et dans le pire des cas des 
incendies. Au fur et à mesure que la taille  
des bâtiments augmente, non seulement  
les besoins énergétiques s’accroissent,  
mais également les exigences en matière 
de dispositifs de protection. Des années 
d’expérience et une écoute attentive de nos 
clients nous ont permis de développer notre 
nouveau disjoncteur ouvert, répondant à 
toutes vos exigences.
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Protection
intégrée.
Que ce soit pour l’industrie, les bâtiments ou les infrastructures, 
chaque environnement exige une alimentation électrique fiable.  
Les armoires de distribution électrique unimes ont prouvé leur 
efficacité auprès de nos clients. Les différents niveaux de conception 
et la flexibilité du système conviennent aux exigences les plus strictes. 
Pour améliorer la sécurité des personnes ou des installations,  
Hager a toujours une solution à proposer.

Grâce à sa taille compacte, le disjoncteur ouvert HW1 peut être 
intégré facilement dans nos armoires de distribution. Ainsi, avec son 
format compact, il se place au cœur de votre installation électrique. 
Il offre non seulement une protection contre les surcharges, les 
courts-circuits et autres perturbations externes, mais permet aussi de 
visualiser en temps réel la charge maximale traversant l’installation.
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La complexité grandissante des installations électriques 
implique davantage de protection de puissance. 
Avec le système d’armoires unimes H, vous répondez à  
toutes les exigences et supportez des courants jusqu’à 
4 000 A. L’ensemble est proposé avec une qualité, une 
sécurité de montage optimale, une manipulation facile 
et un fonctionnement fiable dans le respect de toutes les 
normes.

Application à proximité des 
transformateurs

Disjoncteur ouvert au  
format compact 

Disponible en encastrement 
fixe ou en système 
débrochable

Système de jeu de barres  
principal jusqu’à 4 000 A

Testé et certifié selon la 
norme SN EN 61439-2/5

01
Conception robuste, 
installation rapide.
L’installation d’un nouvel appareil 
est un jeu d’enfant avec le système 
de distribution unimes H. Les kits 
comprennent tous les fusibles et 
porte-fusibles pour une alimentation 
électrique sécurisée et fiable.

04
Système  
modulaire.
Le système d’armoires unimes H 
permet, avec sa grille de 25 mm, 
une intégration facile de tous les  
dispositifs électriques.

02
Optez  
pour la sécurité.
Système d’armoires homologué,  
unimes H répond aux exigences de 
la norme IEC 61439-2/5 relative à la 
protection maximale des personnes 
et des installations. Avec Hager, vous 
misez ainsi sur une sécurité totale!

05
Adaptabilité 
intégrale.
La gamme d’appareils comprend 
tout ce dont vous avez besoin pour 
votre projet de distribution avec 
unimes H: des interrupteurs et des 
disjoncteurs ouverts, ainsi que 
des réglettes de sectionnement 
à fusibles NH. Sont également 
disponibles des compteurs et des 
appareils de mesure intelligents 
pour les applications de mesure 
intelligentes ou encore, sur demande, 
un système actif de détection des 
arcs électriques parasites.

03
Sécurité de 
planification  
élevée.
Grâce au niveau de performance, 
vous augmentez la sécurité de votre 
planification tout en gagnant du temps.  
Le logiciel de planification éprouvé 
hagercad vous accompagne pour  
développer le meilleur de votre projet.

06
Systèmes de jeux de 
barres variés.
hagercad fournit tous les plans de 
cuivre afin qu’ils puissent être produits 
sur mesure et facilement installés dans 
le système, de 630 à 4 000 A.

Un système. 
De nombreuses  
possibilités.
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Que vous soyez concepteur, électricien, installateur 
ou encore exploitant, notre disjoncteur ouvert HW1 
offre toutes les fonctions dont vous avez besoin 
pour optimiser la planification, la construction et le 
fonctionnement des appareils dans tous les sites 
tertiaires.

Spécialement adapté  
pour vous.

En plus des délais de livraison 
optimisés, les installateurs et les 
tableautiers apprécient l’intégration 
facile des disjoncteurs HW1 dans 
le système d’armoires unimes H. 
L’installation et la mise en service  
sont également facilitées.  
 
 

Les déclencheurs se règlent de 
façon intuitive et sûre en quelques 
secondes, soit directement sur le 
disjoncteur soit via le logiciel Hager 
Power setup. Les disjoncteurs HW1 
offrent également de nombreux 
avantages à l’exploitant: le module 
OAC (contact d’alarme de sortie), 
permet de signaler des alarmes et des 
déclenchements.  

06 Installateur électricien 
07 Bureau d’étude
08 Exploitant
09 Tableautiers

09

06

0807

Les possibilités d’utilisation des disjoncteurs sont multiples 
autant que les exigences auxquelles ils doivent répondre. 
Le disjoncteur HW1 offre cependant tout ce dont vous avez 
besoin pour en tirer profit. En utilisant le disjoncteur HW1, 
les bureaux d’études ont plus de latitude pour leurs projets 
ce qui leur permet de les faire évoluer de manière pérenne. 
De plus, nous vous accompagnons pendant la phase de 
planification et vous assistons lors de la configuration afin 
d’obtenir les meilleurs résultats pour vous et vos clients.

01 Hôtel
02 Magasin
03 Bureau
04 Hôpital
05 Établissements d’enseignement

01

03

02

04 05

Des problèmes comme des 
surcharges ou des courts-circuits 
peuvent ainsi être détectés très 
rapidement. De plus, les valeurs de 
réglage pour la protection peuvent 
facilement être transférées du logiciel 
de planification hagercad vers le 
logiciel de mise en service Hager 
Power setup.
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Le nouveau  
disjoncteur ouvert.

Tout 
dans une seule 
solution.

Affichage clair des 
informations

Facilité de mise en 
service via logiciel

Montage sûr 
et facile des 
accessoires

Avertissements et 
alarmes de 

déclenchement

Malgré sa taille compacte, le 
disjoncteur HW1 réunit toutes les 
fonctions et outils dont vous avez 
besoin dans un seul système.  
Vous pouvez ainsi modifier les 
réglages à tout moment et comme 
vous le souhaitez. L’écran LCD et 
la navigation intuitive dans les 
menus facilitent les réglages et 
l’utilisation du disjoncteur.  

Tous les réglages de protection 
peuvent être effectués directement 
au niveau du déclencheur. Avec le 
module de contacts d’alarme  
de sortie OAC, vous pouvez 
facilement identifier les alarmes  
de déclenchement.

Taille  
compacte

Réglage sécurisé du 
déclencheur

Calibreur  
“Plug & Play”

Contacts d’alarme 
de sortie

Accessoires de 
verrouillage et 

interverouillage

Maintenance  
aisée
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Développé pour 
la protection.
Le disjoncteur HW1 de Hager a un seul objectif: optimiser  
la fiabilité de votre installation. Il réunit protection,  
fonctions ergonomiques, et une multitude de raccordements 
en un modèle extrêmement robuste, tout en restant 
exceptionnellement compact.

Vous trouverez d’autres informations 
sur les fonctions et les possibilités de 
connexion sur le site hager.ch/hw1

01
Écran LCD
L’afficheur LCD bien lisible permet un 
réglage et une configuration aisés de 
votre déclencheur.

08
Manivelle  
et rangement
Parfaitement et sécuritairement  
intégrée dans le châssis.

02
Déclencheur sentinel
Réglage en toute sécurité du 
déclencheur sentinel au moyen  
des roues codeuses et de  
l’afficheur LCD.

09
Volets de 
cloisonnement
Les volets de cloisonnement 
verrouillables recouvrent les contacts 
de puissance dès que le disjoncteur est 
retiré du châssis.

03
Calibreur
Calibreur Plug & Play facilitant 
l’adaptation de votre système.

10
Système 
débrochable
Retrait simple du disjoncteur grâce aux 
rails de guidage extractibles du châssis.

05
Borniers TB
Facilité de raccordement aux 
auxiliaires et bobines via des borniers 
quickconnect.

06
Verrouillage OLP / 
OLK
Ce dispositif à clés ou cadenas permet 
de bloquer le bouton-poussoir PUSH 
OFF afin de verrouiller le disjoncteur en 
OFF.

04
Module OAC
Possibilité d’ajouter jusqu’à cinq 
contacts d’alarme de sortie en option 
pour l’identification des causes de 
déclenchement.

11
Plaque signalétique 
et QR code
Vous trouvez toutes les informations 
dont vous avez besoin pour 
votre disjoncteur, y compris ses 
caractéristiques, en un coup d’œil.

07
Bobines Push & Lock
Montage sûr et simple.
Les bobines se montent en toute 
simplicité grâce au système de 
verrouillage breveté.

12
Verrouillage en 
position
Cette fonctionnalité permet de 
verrouiller le disjoncteur débrochable 
dans l’une des 3 positions : connectée, 
test ou déconnectée.

(V AC–50/60 Hz)

(V)
  
(kV)

3 / 4

fixe / débrochable

IEC 60947-2/-3

Caractéristiques techniques

Tension assignée d’emploi 

Tension assignée d’isolement
  
Tension assignée de tenue aux chocs 

Pôle 

Versions

Normes 

Ue

Ui
  
Uimp

690

1000
  
12

Icu (kA) 

In (A)

55/66

630 800 800 1000 1250 1600
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L’écran LCD affiche les valeurs 
de réglages en temps réel.

Lors du développement de nos 
produits, nous accordons toujours 
une grande importance à ce que 
l’application soit aussi facile et 
ergonomique que possible pour 
nos clients. C’est également le 
cas pour l’écran couleur, dont le 
fonctionnement est unique sur le 
marché.

L’écran dynamique affiche la 
charge instantanée maximale, 
les erreurs, les pré-alarmes de 
maintenance, les alarmes de 
déclenchement et les valeurs de 
réglage en temps réel. Cela rend 
la mise en service et l’utilisation 
intuitives. De plus, vous pouvez 
effectuer les réglages directement 
sur le déclencheur ou via l’aide du 
logiciel Hager Power setup.

Un nouvel  
affichage
performant.
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05
Protection du  
conducteur neutre

Ouvrez le compartiment batterie  
pour accéder à la roue codeuse de la 
protection du conducteur neutre. 
L’origine du déclenchement après une 
coupure due à une erreur s’affiche sur 
l’écran grâce à la batterie de secours.

Réglage du seuil de  
déclenchement instantané.

Réglage de la temporisation 
long retard.

Réglage de la temporisation 
du déclenchement lié à un 
défaut de liaison à la terre.

Réglage du seuil de  
déclenchement dû à un 
défaut de liaison à la terre.

Réglage de la temporisation 
court retard.

Réglage de la protection du 
conducteur neutre.

L’écran LCD peut également être 
activé par une alimentation externe 
via le port USB-C (p. ex. une batterie 
externe).

Les paramètres de protection peu-
vent être configurés avec les roues 
codeuses, sans aucune conver-
sion, puisque les valeurs effectives 
peuvent être directement lues sur 
l’écran.

Tous les réglages et valeurs de 
mesure s’affichent de façon lisible et 
avec un contraste élevé à l’écran. En 
outre, les notifications de défaut et les 
autres informations se distinguent par 
leur couleur pour faciliter leur ordre de 
lecture.

Réglage de
déclencheur 
sentinel.
Les réglages du déclencheur sentinel peuvent être définies sur la 
face avant à l’aide des roues codeuses. De plus, l’écran LCD peut 
être alimenté via le port USB-C pour pouvoir visualiser les valeurs 
de réglage saisies. Cela permet une lecture plus précise  
et dynamique des paramètres.

01
Activer l’écran

02
Roues codeuses

03
Réglages de  
protection

La touche OK permet d’afficher à tout moment 
un aperçu des réglages.

04
Aperçu des  
réglages

Charge maximale relevée 
sur l’une des trois phases.

Réglage du seuil de courant 
de déclenchement long 
retard.
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Profitez-en 
encore plus.
Le disjoncteur HW1 est compatible avec une panoplie d’accessoires: 
dispositifs de commande et de signalisation, accessoires d’isolation, 
systèmes de verrouillage et de fermeture. Vous pouvez ainsi 
configurer le disjoncteur en fonction de vos besoins individuels.  
Tous les accessoires sont conçus de telle façon qu’ils peuvent être 
montés ultérieurement à tout moment et très facilement.

Ce concept permet de réagir très rapidement et de façon flexible 
lorsque les besoins concernant le système changent. 

Jusqu’à 2 bobines à émission
Jusqu’à 2 bobines à manque  
de tension
1 bobine de fermeture

–  Montage sûr et facile
–  Disponible pour toutes les 

tensions d’alimentation  
courantes 

Bobines  
(SH / CC / UV)

Contact auxiliaire  
(AX)

Moteur de 
chargement (MO)

–  Montage sûr et facile
–  Disponible pour toutes les 

tensions d’alimentation 
courantes

–  Contact auxiliaire  
montage standard

–  4 contacts montés d’usine

Capot de bouton poussoir (PBC)

Les boutons d’utilisation peuvent être 
verrouillés à l’aide d’un capot pour 
empêcher un appui non-souhaité. Cela 
permet aussi de forcer mécaniquement 
la position OFF du disjoncteur.

Verrouillage par clé en position OFF (OLK)

Pour verrouiller le bouton OFF, il suffit 
de monter un verrouillage par clé  
Ronis OLK.
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