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Points forts

04
witty
Installation simple, efficace, sûre et ra-
pide : développez de nouvelles oppor-
tunités avec la famille witty de Hager, 
les Wallbox flexibles pour les bornes 
de charge privées et publiques. Idéal 
pour les maisons individuelles et 
collectives, commerces, services et 
pouvoirs publics. witty, l’électromobi-
lité pour vos clients – et l’énergie pour 
votre avenir.

22
elcom motion
L’avenir est numérique. L’élégant 
écran tactile noir du poste  extérieur 
est la carte de visite moderne 
pour les  bâtiments résidentiels ou 
 administratifs. Particulièrement 
adapté aux grands immeubles jusqu’à 
256  appartements avec des change-
ments fréquents de locataires.

34
hagercad 5.12
Réalisez maintenant la conception 
complète, de manière précise, ex-
haustive et entièrement automatisée, 
avec la toute dernière version de ha-
gercad. Désormais avec le système de 
socles enfichables uniway et l’armoire 
MES.
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witty share et  
gestionnaire de charge

En un coup d’œil 

–  Jusqu’à 10 Wallbox avec le gestionnaire 
de charge XEM510 (sans backend)

–  Jusqu’à 20 Wallbox avec le gestionnaire 
de charge XEM520 (avec backend)

– Adapté au backend via OCPP 1.6 J 
–  ISO 15118 
– Contrôle d’accès via  RFID
–  Gestion statique et dynamique de la 

charge 

Une borne de charge extrêmement robuste pour 
 maisons collectives et commerces. Grâce à sa techno-
logie  innovante, witty share est entièrement adaptée 
au backend. Avec la gestion dynamique de la charge, le 
gestionnaire de charge XEM510 peut contrôler jusqu’à 
10 bornes de charge et le gestionnaire de charge XEM520 
jusqu’à 20 bornes de charge. Avec la gestion statique 
de la charge, il est possible d’installer plusieurs gestion-
naires de charge en parallèle et de contrôler ainsi plus de 
10 ou 20 bornes de charge.

Infrastructure de charge
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+

D’ici 2030, il est prévu que 72 à 94 % de toutes les nouvelles 
 immatriculations en Suisse seront pour véhicules électriques. Un 
 objectif qui suppose une transformation considérable de l’infrastruc-
ture de l’alimentation en énergie. Il faut créer des  emplacements 
de  recharge de grande envergure. Aussi bien dans les nouvelles 
constructions que dans les bâtiments existants. La solution que nous 
vous présentons ici maîtrise parfaitement ces deux situations. Jusqu’à 
20 Wallbox peuvent être exploitées via  l’infrastructure de charge witty 
share, sans surcharger un raccordement domestique. Conçue pour 
les grands complexes résidentiels et les flottes d’entreprise. 

Particulièrement adaptée 
pour :
–  Bureaux
–  Flottes d’entreprise
–  Maisons collectives
–  Emplacements de 

recharge pour plusieurs 
personnes

jusqu’à  
20 Wallbox



6

La Wallbox
witty share et gestionnaire de charge

witty share répond à la norme DIN ISO 15118 ; elle 
est adaptée à la communication OCPP et est donc 
absolument évolutive. Son aptitude au backend 
permet la mise en œuvre d’une solution de factu-
ration adaptée aux besoins – que ce soit dans une 
maison collective, dans le secteur semi-public ou 
dans le secteur public.

Capteur RFID

Contrôle d’accès 
 sécurisé grâce à la 
 technique RFID moderne.

Verrouillage de série du 
câble

Le câble de charge peut être 
verrouillé dans la Wallbox.

LED

Voyant de service

Support de câbles en 
option

Sur demande, la Wallbox 
est disponible avec un 
support de câbles. 
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Résistante au vent et aux 
intempéries
witty share résiste aux 
chocs, aux projections 
d’eau, aux intempéries et 
convient à une utilisation à 
l’extérieur, IP55, IK10.

Qualité de Hager

La facilité de montage et d’utilisation de  witty 
share se poursuit à l’intérieur. Là aussi, sa 
conception est robuste et conviviale. La mise en 
service est simple. Le gestionnaire de charge re-
connaît automatiquement les bornes de charge. 

Avantages de montage

–  Le canal à câbles arrière permet une bonne 
introduction des câbles de toutes les directions 

–  La grande zone de raccordement facilite le 
branchement des câbles 

–  Les grandes bornes à fiches rendent le raccor-
dement des câbles d’alimentation encore plus 
simple et plus sûr

–  Un disjoncteur FI/LS compact de type A assure 
une protection économique et peu encom-
brante

En un coup d’œil 

–  Puissance de charge jusqu’à 22 kW
–  Robuste et résistante aux intempéries grâce à 

IP55, IK10
–  Dimensions : 237 × 549 × 173 mm (l × h × p)
–  Contrôle d’accès via RFID
–  Adaptée au backend via OCPP 1.6 J
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Le gestionnaire de charge
witty share et gestionnaire de charge

Gestion flexible  
de la charge

Au choix, le gestionnaire de charge ré-
gule les courants de manière statique 
ou dynamique et veille à ce que la 
puissance de charge maximale pos-
sible soit toujours mise à disposition.

La flexibilité est la clé pour éviter des goulets d’étranglement et 
des surcharges dans les installations énergétiques. Le gestionnaire 
de charge XEM510 peut contrôler jusqu’à 10 bornes de charge et 
le gestionnaire de charge XEM520 jusqu’à 20 bornes de charge, 
de manière statique ou dynamique. C’est ce qui rend le système 
witty share unique sur le marché, car notre gestionnaire de charge 
contrôle automatiquement la consommation de toutes les Wallbox 
connectées lors d’une régulation dynamique et utilise de manière 
optimale la puissance disponible du raccordement domestique. 

Borne de charge witty share 
N° d’article : XEV1R22T2,  
E-N° : 834 000 306

Gestionnaire de charge
N° d’article : XEM510, E-N° : 834 990 014
N° d’article : XEM520, E-N° : 834 990 024

En un coup d’œil

–  Gestion statique et dynamique de la charge
–  Détection de courant de défaut continu 6 mA
–  Mesure directe jusqu’à 63 A / Mesure par transfor-

mateur jusqu’à 2500 A
–  Jusqu’à 10 bornes de charge configurables avec le 

gestionnaire de charge XEM510 (sans backend)
–  Jusqu’à 20 bornes de charge configurables avec le 

gestionnaire de charge XEM520 (avec backend)
–  Attribution fixe et flexible des emplacements
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witty share est entièrement 
adaptée au backend (OCPP) 

Le système fonctionne avec tous les sys-
tèmes de facturation courants, p. ex. eCarUp, 
swisscharge, et convient parfaitement aux 
modèles d’autoconsommation collective ou à la 
facturation des véhicules d’entreprise.

Flexibilité maximale de l’emplacement : 
Le gestionnaire de charge adapte la 
puissance de charge aux besoins des 
consommateurs.
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witty share

witty share avec un nouveau champ de gestion de la charge 

Le système

mes C

Gestionnaire 
de charge
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hager.ch/witty-share

http://www.hager.ch/witty-share
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Borne de charge witty solar

Charge  
PV optimisée

Commutation de phase dynamique

La commutation de phase dynamique 
assure l’utilisation la plus efficace du 
courant de charge, car celui-ci est 
adapté en permanence à la puis-
sance de charge actuelle de l’instal-
lation PV. Si l’installation PV produit 
suffisamment de courant, la voiture 
se recharge en triphasé à partir de 
4,2 kW. Si la production excédentaire 
de l’installation solaire est insuffisante 

pour une charge triphasée, la borne 
de charge passe automatiquement à 
une charge monophasée. La charge 
démarre ici déjà à partir de 1,4 kW. 
Cela prend certes plus de temps, mais 
utilise de l’électricité autoproduite et 
continue donc à garantir l’indépen-
dance. On obtient ainsi une charge 
complète optimale avec des coûts 
d’électricité réduits.

La borne de charge witty solar permet aux  véhicules 
électriques de recharger confortablement leur 
 énergie via l’installation PV domestique – avec une 
puissance de charge contrôlée de 1,4 à 22 kW.

Gestionnaire d’énergie

Le gestionnaire d’énergie réunit les 
producteurs d’énergie et les consom-
mateurs d’énergie en un seul système. 
Il le gère de façon intelligente en fonc-
tion d’un objectif défini : par exemple, 
une auto-utilisation maximale de 
l’énergie auto-produite.

 

Puissance kW

Temps
Charge 1 P Charge 1 PCharge 3 P

0

4

8

2

6

10

1

5

9

3

7

11

3 phases 6–16 A (32 A)
4,2–11 kW (22 kW)

1 phase 6–16 A
1,4–3,7 kW

Profil de production 10 kWp Dans la zone 1P, les excédents peuvent être utilisés à partir de 1,4 kW jusqu’à 3,7 kW.
Profil de production 5 kWp En mode 3P, aucune charge excédentaire n’est possible ici.
Énergie solaire utilisable Lors d’une commutation de phase automatique, les excédents utilisés sont maximisés.
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En un coup d’œil

–  Commutation de phase dynamique
–  Détection de courant de défaut DC intégrée
–  Interconnexion de jusqu’à trois bornes de 

charge
–  Charge contingentée, charge boost,  

charge excédentaire PV
–  Seulement FI type A nécessaire

Charge flexible

Charge boost, charge contingentée, charge ex-
cédentaire PV, calendrier ... witty solar peut être 
pilotée de manière confortable et conviviale avec 
l’App flow.

Borne de charge witty solar
N° d’article : XEV1K22T2S, E-N° : 834 000 206

Consommateurs 
 d’énergie

Sources  
d’énergie

Pompe à chaleur

Borne de charge

Réseau

Source AC
(Intégration 
d’installations 
existantes, p. ex. 
installation PV, 
énergie éolienne ou 
CCFC)

hager.ch/witty-solar

http://www.hager.ch/witty-solar
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Contrôleur de gestion d’énergie pour witty solar

Autosuffisance maximale : le gestionnaire  d’énergie 
contrôle les flux d’énergie avec une  efficacité 
 maximale et assure une protection fiable contre un 
black-out. Il contrôle le réseau énergétique de sorte 
que l’énergie autoproduite puisse être utilisée dans 
une proportion optimale.

En un coup d’œil

–  Installation rapide et simple
–  Visualisation via App
–  Mise à jour possible du logiciel
–  Intégration dans domovea Smart Home
–  Transparence maximale des consomma-

tions et des économies

Pompe à chaleur contrôlable
L’interface SG-Ready permet de pilo-
ter de manière ciblée des pompes à 
chaleur compatibles via la gestion de 
l’énergie.

Achat d’électricité économique
Si différents tarifs d’un fournisseur 
sont enregistrés dans le système pour 
la charge du véhicule électrique, le 
contrôleur de gestion d’énergie choisit 
toujours de manière prévoyante le tarif 
le plus avantageux.

Mise en service facile
Indépendamment du lieu où vous 
êtes, vous pouvez préparer la mise 
en service dans le cloud, via votre 
compte myHager. La visualisation 
dans l’App flow pour l’utilisateur est 
attrayante, conviviale et intuitive. 

Le cerveau intelligent

Le contrôleur de gestion 
d’énergie n’occupe que quatre 
modules.
N° d’article : XEM470,  
E-N° : 405 831 026

domovea

La solution flow peut être intégrée 
dans la gestion intelligente des bâti-
ments.
Deux systèmes parfaitement adaptés 
l’un à l’autre pour une utilisation maxi-
male et efficace de l’énergie.
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hager.ch/witty-famille

Le pack  
initial : 
witty start

Si vos clients ne produisent 
pas leur propre énergie, witty 
start est le bon choix pour 
eux. Avec le pack de base, ils 
chargent en toute sécurité via 
le propre réseau électrique 
de leur fournisseur d’énergie.

Le pack complet :  
witty solar

La borne de charge witty solar 
fait partie de notre solution 
globale pour les maisons 
individuelles et collectives 
équipées d’installations PV. Il 
se compose d’un contrôleur 
de gestion d’énergie et d’une 
borne de charge et veille à 
ce que la part maximum de 
l’énergie autoproduite puisse 
être autoconsommée.

La solution 
 système : 
 witty share 

La Wallbox pour les mai-
sons collectives et les flottes 
d’entreprise est utilisée là où 
plusieurs emplacements de 
recharge doivent être desser-
vis. 

Connexion Prise de charge type 2 Prise de charge type 2 Prise de charge type 2

Contrôle d’accès Interrupteur à clé Carte RFID Carte RFID

Réseau – Connexion LAN LAN, WiFi-Hotspot

Communication  
avec le véhicule

PWM PWM PWM  
Standard ISO 15118

Interconnexion avec la 
gestion d’énergie

– Jusqu’à 3 bornes de charge  
via Modbus TCP

Via OCPP vers le  
gestionnaire de charge 
XEM510 ou XEM520

Charge excédentaire PV – ü –

Voyant d’état LED ü ü ü

Puissance de charge 
max.

22 kW (triphasé) 22 kW (triphasé) 22 kW (triphasé)

La borne de charge adaptée  
à chaque application  
La famille witty

Infrastructure de charge

http://www.hager.ch/witty-famille
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Canal PVC  
avec couvercle de 
120 mm

Montage simple

Le BR65 est lui aussi équipé du couvercle 
de 120 mm pour le montage par une seule 
personne, avec jonctions intégrées et perfo-
ration de la base. Le montage des appareils 
s’effectue avec le boîtier de montage d’ap-
pareils Prisamobile. Les caches d’appareils 
et les pièces de forme de canal vous sont 
livrés comme accessoires. Des coupes d’on-
glet sur place ne sont pas requises.

Particulièrement adapté pour :
industrie, cabinets, laboratoires et ateliers

En un coup d’œil

–  Dimensions : profondeur 68 mm, largeur 170 mm, 
 couvercle de 120 mm

–  Matériau : matière synthétique robuste en RAL 9016, 
blanc trafic

– Pièces de forme de canal
– Montage simple

Canal d’allège tehalit.BR
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Le BR65 est désormais disponible avec un couvercle 
large de 120 mm si une cote d’encastrement plus 
grande est requise. Il est réalisé en matière synthé-
tique robuste, facile à travailler et protège le câblage 
de manière fiable. Esthétiquement, il convient parfai-
tement à la gamme BR65, RAL 9016.

hager.ch/tehalit-br

Extrait des numéros de référence :
BR651701B9016  Base du canal PVC 65 × 170 mm
BR12029016   Couvercle de canal PVC largeur 120 mm

http://www.hager.ch/tehalit-br
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Les armoires de distribution sont de plus en 
plus appréciées et s’imposent de plus en plus. 
De  nombreuses raisons plaident en leur faveur : 
elles offrent plus de place, plus de flexibilité et 
la  possibilité de combiner à volonté des travées 
 d’énergie et multimédias dans une seule armoire. 
 Hager a désormais encore optimisé les travées 
 hybrides appréciées. La nouveauté est la plaque 
de montage en matière synthétique, et non plus 
en métal comme auparavant. 

Plus de flexibilité  
avec les nouvelles  
travées  hybrides pour 
 armoires à enc./app.

Armoires de distribution
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En un coup d’œil

–  8 variantes à enc. et 8 variantes pour armoires app.
– Travées : 4 à 8 rangées
–  Séparation électrique de la zone modulaire et média
–  Avec borne QC et cloison horizontale
–  Pour les variantes UN61*2 / UN71*3 / UN81*3 et UN81*4, il est 

 possible de monter les panneaux de brassage UM00*

Travée hybride 4 rangées pour armoire apparente Travée hybride 8 rangées pour armoire apparente

hager.ch/travées-hybrides

Extrait des numéros de référence :
UN41U1  Travée hybride pour armoire enc. 4 rangées, 1 rangée modulaire
UN51U2  Travée hybride pour armoire enc. 5 rangées, 2 rangées modulaires
UN61U2   Travée hybride pour armoire enc. 6 rangées, 2 rangées modulaires, empl. p. panneau de brassage
UN61U3  Travée hybride pour armoire enc. 6 rangées, 3 rangées modulaires
UN71U3   Travée hybride pour armoire enc. 7 rangées, 3 rangées modulaires, empl. p. panneau de brassage
UN71U4  Travée hybride pour armoire enc. 7 rangées, 4 rangées modulaires
UN81U3   Travée hybride pour armoire enc. 8 rangées, 3 rangées modulaires, empl. p. panneau de brassage
UN81U4   Travée hybride pour armoire enc. 8 rangées, 4 rangées modulaires, empl. p. panneau de brassage

http://www.hager.ch/travées-hybrides
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Canaux de rangement

Modernes et  
sûrs
Pour les distributions apparentes, les entrées de câbles 
peuvent être dissimulées proprement avec un canal de 
rangement. Ces canaux de rangement existent désor-
mais en matière synthétique sans halogène. Et au cas 
où plusieurs armoires sont juxtaposées, il est facile de 
raccorder les canaux à l’aide d’une pièce de jonction.



21

hager.ch/canal-de-rangement

Connexion sécurisée  
avec système enfichable

Encliqueter les supports enfichables dans 
l’armoire de distribution. Ensuite, encliqueter le 
couvercle du canal de rangement dans les sup-
ports. Si nécessaire, fixer les pièces de jonction 
et monter le deuxième couvercle de canal. Pour 
finir, fixer une plaque fermeture à gauche et à 
droite et l’installation est terminée.

En un coup d’œil

–  Adapté pour armoires app. et 
armoires univers

–  Esthétique propre
–  Montage simple
–  Tout est inclus dans le kit
–  Sans halogènes

Numéros de référence :
FZ441NHF  Kit de canaux de rangement, 1 travée, 

sans halogène
FZ442NHF   Kit de canaux de rangement, 2 travées, 

sans halogène
FZ443NHF   Kit de canaux de rangement, 3 travées, 

sans halogène
FZ444NHF   Kit de canaux de rangement, 4 travées, 

sans halogène
FZ445NHF   Kit de canaux de rangement, 5 travées, 

sans halogène
FZ44V    Pièce de jonction pour canaux de range-

ment FZ44 × NHF

http://www.hager.ch/canal-de-rangement
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L’avenir est numérique. Même dans l’interphonie. Cela augmente la 
 sécurité, simplifie les tâches administratives et peut être très esthétique : 
comme dans le cas du poste extérieur elcom motion. L’élégant écran 
 tactile noir est la carte de visite moderne pour les bâtiments résidentiels 
ou administratifs. elcom motion est particulièrement adapté aux grands 
immeubles jusqu’à 256 appartements avec des changements  fréquents 
de locataires, car il s’intègre parfaitement dans le concept  numérique du 
bâtiment. 

Élégant et fonctionnel 

elcom motion s’intègre parfaitement 
dans l’architecture moderne et donne 
une touche d’élégance aux façades 
classiques. Le verre noir s’harmonise 
avec le béton, la pierre ou le bois. 

Avec son indice de protection IP65, 
le poste extérieur numérique est plus 
robuste qu’il n’en a l’air. Il peut être 
installé soit en version encastrée ou 
apparente, et intégré dans des parties 
latérales de porte.

Particulièrement adapté pour :
–  Bâtiments administratifs
–  Maisons collectives
–  Complexes résidentiels avec chan-

gement fréquent de locataires

Interphonie Hager

La carte de visite numérique 
du bâtiment
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Pour  
l’avenir numérique 

Interphonie elcom motion

Contrôle d’accès numérique

La porte s’ouvre via carte RFID, reconnaissance 
faciale ou code numérique. 

Une gestion des clés est 
 superflue

Pas de frais de clés, pas de discussions d’achat : le 
contrôle d’accès est numérique.

Recherche simple

Grâce à la fonction de recherche ou en faisant défiler la liste 
triée par ordre alphabétique, les visiteurs trouvent rapidement 
les noms recherchés.

Gestion simple  
à distance

Les noms sont facilement modifiés à distance depuis l’ordina-
teur et ont donc toujours un aspect uniforme. 

Poste extérieur elcom motion 
N° d’article : RTQ521X, E-N° : 866 713 009
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hager.ch/elcom-motion

En un coup d’œil

–  Appareil IP interconnecté
–  Partie intégrante d’une infrastructure de bâtiment numérique
–  Évolutif 
–  Possibilité d’accès avec RFID, code PIN  

ou reconnaissance faciale

Interconnexion de 
jusqu’à 256 unités 
d’habitation

N° d’article : REA657S,
E-N° : 964 755 339

N° d’article : WD2217,
E-N° : 378 454 043

Appartement 2
p. ex. Poste intérieur 
audio elcom.touch

N° d’article : 
REK118S,
E-No. : 964 754 649

Appartement 1
p. ex. Poste intérieur 
vidéo elcom.touch

N° d’article : REK518S, 
E-No. : 964 755 539

Montage dans le parc existant

elcom motion peut également être intégré dans des instal-
lations bifilaires existantes. Le contrôleur dans la centrale 
technique agit comme intermédiaire entre la technique 
bifilaire (à l’intérieur) et l’appareil IP (à l’extérieur).

Le contrôleur pour elcom motion convertit  
les signaux IP en signaux bifilaires.

Hager Access Gate 2D/IP Interface IP APM
N° d’article : TJA510N, E-N° : 405 831 106

http://www.hager.ch/elcom-motion
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Plus qu’un seul câble de charge pour smartphone, 
haut-parleurs, souris d’ordinateur et autres. On en rêve 
depuis des années, ce sera une réalité dans un an : 
après une longue lutte, l’UE s’est mise d’accord sur 
l’USB type C comme prise de charge standard.

Charge plus rapide et 
plus confortable

USB type C 65W PD

En un coup d’œil 

–  Avec PPS (Programmable Power Supply)
– Faible profondeur d’encastrement
– Avec bornes à vis
– Pour kallysto et basico

kallysto.pro Prise de charge USB type C 65W PD
N° d’article : WH57821500C, E-N° : 960 840 408

La norme uniforme s’appliquera à partir de 
2024 à tous les appareils portables de petite et 
moyenne taille qui peuvent être rechargés. Par 
exemple : smartphones, tablettes, appareils 
photos numériques, écouteurs, haut-parleurs 
portables, lecteurs électroniques, claviers, souris 
d’ordinateur, appareils de navigation, montres in-
telligentes, consoles de jeux et bien plus encore.

Les ordinateurs portables devront également 
pouvoir être rechargés à l’avenir via une prise 
USB-C, mais ils bénéficient d’une période de 
transition plus longue.

Sans période de transition, Hager va de l’avant : 
la nouvelle prise de charge USB de type C 65 W 
PD permet un raccordement mural direct sans 
bloc d’alimentation séparé. Il sera ainsi bientôt 
possible de recharger rapidement, conforta-
blement et en toute sécurité presque tous les 
appareils électroniques d’un ménage.

La nouvelle prise de charge est placée à un 
endroit stratégique dans le salon, la chambre, 
le bureau ou l’entrée. Ainsi, la recherche fasti-
dieuse du bon bloc d’alimentation appartient au 
passé, tout comme l’enchevêtrement de câbles 
qui donne une impression de désordre dans bon 
nombre d’appartements.

hager.ch/USB-typeC

http://www.hager.ch/USB-typeC
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Les nouveaux actionneurs KNX Secure de Hager se distinguent 
par des caractéristiques de sécurité particulièrement renforcées. 
Les fonctions de cryptage et d’authentification du protocole KNX 
 protègent efficacement contre le piratage et les accès non  autorisés. 
Ainsi, seul un personnel autorisé peut accéder aux systèmes 
 d’automatisation d’un bâtiment et les contrôler.

Communication sécurisée, 
logiciels légitimes

La communication entre les appareils est basée 
sur l’Advanced Encryption Standard (AES), et 
l’authentification des appareils sur l’AES-CCM. 
De plus, les actionneurs KNX Secure de Ha-
ger disposent d’un système de gestion de clés 
sécurisé. Cela garantit que seuls les appareils 
autorisés peuvent accéder au réseau. Le proces-
sus de démarrage constitue une autre barrière 
de protection performante : grâce à elle, seul un 
micrologiciel autorisé peut être exécuté sur l’ap-
pareil – et celui-ci ne peut pas être manipulé.

Communication sécurisée 
dans la domotique

Nouveaux actionneurs KNX Secure 

Actionneur de commutation/stores Hager, 20/10 
contacts KNX Secure, 16 A, charge C
N° d’article : TYMS620D, E-N° : 405 432 556 

 Actionneur de chauffage 6 canaux KNX Secure,  
avec régulateur pour servomoteurs 24/230 V, triac
N° d’article : TYMS646R, E-N° : 405 710 506

Mises à jour à distance du 
micrologiciel

Le processus sécurisé de mise à jour à distance 
des actionneurs KNX Secure empêche quant à 
lui l’installation de micrologiciels non légitimes 
sur les appareils. Il permet d’effectuer conforta-
blement des mises à jour du micrologiciel à dis-
tance ou sur place, de mettre à jour les mesures 
de sécurité et d’intégrer de nouvelles fonctions.
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Parfait pour de grands 
 systèmes d’automatisation 
des bâtiments

Avec leur alimentation électrique de 1280 mA 
et deux sorties, les nouveaux actionneurs KNX 
s’affirment comme blocs d’alimentation polyva-
lents et fiables. Grâce à leur puissance de sortie 
élevée, ils sont prédestinés à exploiter un grand 
nombre d’appareils et de composants KNX. Ils 
conviennent donc particulièrement bien aux 
grands systèmes d’automatisation des bâti-
ments.

Les sorties séparées pour le bus KNX et 30 V DC 
offrent une plus grande flexibilité pour l’alimenta-
tion électrique et permettent d’exploiter simulta-
nément de nombreux appareils et composants 
indépendamment les uns des autres.

En un coup d’œil 

– Compatible KNX Secure
– Programmable en E-mode et S-mode
– Remote Firmware Update (ETS)

Alimentation KNX Hager avec 2 sorties, 1 filtre 
inclus, 30 V DC 1280 mA
N° d’article : TYFS110, E-N° : 405 800 636

hager.ch/actionneurs

http://www.hager.ch/actionneurs
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La nouvelle norme suisse SN 441011 est 
en vigueur depuis mars 2022. Elle définit 
l’exigence des prises de courant en zones 
humides. Les combinaisons doubles 
avec des prises de la ligne  robusto 
pour  l’assortiment étanche  répondent 
aux  exigences accrues de  l’indice de 
 pro tection IP55. Elles permettent de 
 simplifier aussi bien la commande que les 
processus qui s’ensuivent.

En un coup d’œil 

–  8 variantes différentes
–  Montage encastré et 

apparent
–  Dans tous les coloris 

standards
– Avec bornes enfichables

Combinaison robusto à enc. 2 × 1 avec interrupteur schéma 3 / 
Prise type 13 IP55 blanc signalisation
N° d’article : WH36911900C, E-N° : 640 530 003

Combinaison double IP55  
robusto

Extension de l’assortiment

hager.ch/robusto-ip55

http://www.hager.ch/robusto-ip55
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L’assortiment de prises pour réseaux spéciaux s’en-
richit : la variante orange est désormais disponible 
dans le design kallysto.pro. Leur design anguleux et 
plat, sans arrondis ni courbures, s’harmonise parfai-
tement avec l’architecture rectiligne d’aujourd’hui et 
vous offre encore plus de liberté et de flexibilité dans 
vos projets.

Réseaux spéciaux 
 maintenant aussi avec 
kallysto.pro Orange

En un coup d’œil 

–  Toutes les prises type 13 et 23, 
aussi avec voyant de signalisation

– Prise type 15 et 25
– Avec bornes enfichables

kallysto.pro Prise 3 × type 13 Orange
N° d’article : WH27640306C, E-N° : 657 115 468

Extension de l’assortiment
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Hager vous conseille, planifie avec vous et crée des  fabrications 
spéciales personnalisées. Qu’il s’agisse de matériaux 
 d’interrupteurs hors du commun, de pièces uniques spéciale-
ment conçues – soigneusement fabriquées à la main dans la 
qualité Hager bien connue – ou de modifications d’appareils des 
gammes existantes : nous répondons à vos exigences et exami-
nons tout ce qui est réalisable. Et c’est en fait impressionnant.

Ouvert aux demandes spéciales 
et aux installations électriques 
personnalisées

Customizing

Rien de plus confortable pour
obtenir votre produit 
 personnalisé

Étape 1 : 
Appelez votre interlocuteur chez Hager ou écri-
vez-lui. Au mieux lorsque vous êtes sur Ie point 
de discuter des idées et des solutions possibles 
avec votre client.

Étape 2 : 
Nous élaborons pour vous des dessins, des 
échantillons et des documents, et votre interlo-
cuteur vous remet une offre avec des prix justes 
et des délais précis.

Étape 3 : 
Si tout vous convient, vous pouvez commander 
les articles correspondants par e-mail. Dans le 
délai convenu, vous recevez les produits de votre 
choix, fabriqués sur mesure pour vous par Hager.
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Demandes spéciales pour kallysto, une sélection

Demandes spéciales de couleurs et de gravures

Petite combinaison avec 
prise type 13 avec cadre 
thermolaqué en blanc

Petite combinaison avec 
prise type 13 avec cadre 
en aluminium sculpté noir, 
anodisé

kallysto.pro Gr. I  
Ultra-blanc avec marquage 
spécial

Petite combinaison avec 
prise type 13 avec cadre 
en béton

Petite combinaison avec 
prise type 13 avec cadre en 
Neolith Strata Argentum

Petite combinaison avec 
prise type 13 avec cadre en 
or 24 carats

En un coup d’œil 

–  Matériaux nobles kallysto pour des 
souhaits individuels 

–  Couleurs au choix (couleurs RAL et 
NCS)

– Gravures sur demande hager.ch/customizing

http://www.hager.ch/customizing
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Hager est votre spécialiste pour l’installation électrique 
simple. Nous maîtrisons la planification et l’appel d’offres 
des distributions basse tension – et nous savons ce qui 
compte dans votre travail : des outils intelligents qui 
 facilitent considérablement votre quotidien. Avec hagercad, 
vous planifiez et documentez conformément aux normes, 
de manière précise, complète et entièrement automatisée. 
Dans la nouvelle version 5.12, y compris l’armoire MES et le 
nouveau système de socles enfichables uniway.

hagercad : l’outil idéal pour la 
planification complète

Créez rapidement et efficacement :
–  Listes de matériels
–  Schémas électriques, automatiques ou 

 manuels – également pour les systèmes 
 d’interphones de porte, y compris les calculs 
de pertes de lignes

–  Plans de conception avec calculs de 
 l’échauffement – entièrement automatique

–  Calculs des coûts
–  Inscriptions et étiquettes
–  Documentation complète
–  Propres catalogues de produits et symboles
–  et bien plus encore …

Découvrez dès à présent  
la nouvelle version hagercad 5.12. 
Avec toute la compétence et la 
force d’innovation de Hager.

Facilite  
votre travail

hagercad 5.12
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Rapide et simple – maintenant 
avec uniway dans hagercad

Rapide, flexible, simple : le nouveau système 
uniway répond de manière idéale aux exigences 
actuelles – maintenant nouveau pour vous dans 
hagercad pour une planification sans faille de 
vos projets. Ainsi, vous planifiez et réalisez 
uniway selon vos souhaits. Tous les accessoires 
sont ajoutés en un seul clic. Ne pensez plus aux 
détails, hagercad pense à grande échelle – pour 
vous et avec vous.

Économiser du  
temps et de l’argent

En quelques clics, vous composez votre système 
complet – y compris les socles, les adaptateurs 
et les automates. Vous ajoutez des appareils 
à votre guise via le plan de conception ou le 
schéma électrique. hagercad reconnaît chaque 
appareil et le complète avec les accessoires 
nécessaires. La nomenclature complète et claire 
est réalisée en un temps record. Et vous pouvez 
finaliser votre projet.

hager.ch/hagercad

http://www.hager.ch/hagercad
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Événements prochains

Electro-Tec
L’ELECTRO-TEC, le rendez-vous suisse de la branche et du 
 réseau de la branche de l’installation électrique, aura lieu le 
24 et 25 mai 2023 à Bernexpo. Avec de nouvelles solutions 
dans les domaines de la gestion de l’énergie et de l’électro-
mobilité, Hager fait un pas important vers l’avenir. Outre ce 
nouveau secteur d’activité, nous sommes heureux de présenter 
aussi notre nouveau système de socles enfichables uniway et 
d’autres nouveautés à un vaste public spécialisé.

Berne, du 24 et 25 mai 2023
Venez nous rendre visite sur le stand A32 dans le hall 2.2 !

Plus d’informations sous : www.electro-tec.ch

FRED – Forum romand de l’éclairage 
et de la domotique
Cette année, le forum FRED se consacrera aux économies 
d’énergie, que ce soit dans le domaine de l’éclairage (inté-
rieur et extérieur), ou de la domotique grâce à l’automatisation 
intelligente des bâtiments. De plus, le forum FRED abordera 
désormais également le thème de la mobilité électrique, et 
plus particulièrement de ses infrastructures dans le cadre des 
bâtiments.

Lausanne, 7 Juin 2023, 

Plus d’informations sous : www.electrosuisse.ch

Sonepar sonlight
L’évènement de l’été revient à Colombier. Les solutions à vos pro-
jets éclairages et ENR vous seront présentés lors de la 2ème édition 
de SONLIGHT by Sonepar. Dans une ambiance dynamique et 
festive, 20 fournisseurs seront présents au salon

Colombier, 13 et 14 Juin 2023

Plus d’informations sous : www.sonepar.ch

Rendez-Vous Energies Orbe
Sous la devise «Construire des ponts» entre la Suisse romande 
et la Suisse alémanique, le salon Rendez-Vous Energies aura 
lieu cette année pour la 4e fois déjà. Venez-vous informer sur 
les grandes tendances du secteur de l’énergie et découvrir de 
nombreux produits nouveaux et innovants de différents expo-
sants.

Orbe, 15 Juin 2023

Plus d’informations sous : www.rendezvous-energies.ch

http://www.electro-tec.ch
http://www.electrosuisse.ch
http://www.sonepar.ch
http://www.rendezvous-energies.ch
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Solutions 
de charge 
pour  
l’électro
mobilité
witty start
witty solar
witty share

Famille witty Brochure Famille witty
Solutions de charge pour l’électromobilité

Maintenant disponible au format PDF sur www.hager.ch/
dokumente ou dans l’App Hager Ready.

Prises et interrupteurs

Les plus hautes 
exigences en 
design

Brochure Prises et interrupteurs
Pour les plus hautes exigences en matière de design

Maintenant disponible au format PDF sur www.hager.ch/
dokumente ou dans l’App Hager Ready.

Smart Book
2023  

Smart Book
Petit, pratique, toujours à portée de main

Commandez maintenant et recevez par la poste la version 
imprimée sous hager.ch/info.

Nos documents  
vous tiennent  
au courant

Commander les documents par la poste
Commandez tout simplement et gratuitement nos 
documents par la poste sur hager.ch/info.

http://www.hager.ch/dokumente
http://www.hager.ch/dokumente
http://www.hager.ch/dokumente
http://www.hager.ch/dokumente
http://www.hager.ch/info
http://www.hager.ch/info
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Mieux
informés

Newsletter

Avec notre nouvelle newsletter 
envoyée par e-mail, vous êtes non 
seulement informé au mieux, mais 
vous êtes aussi renseigné en premier 
sur les nouveautés en matière de 
 produits, les mises à jour logicielles et 
les offres de services.

hager.ch/newsletter

YouTube

Sur notre chaîne YouTube, vous en 
saurez plus sur la gestion intelligente 
des bâtiments et vous y trouverez des 
instructions pour employer les pro-
duits Hager, étape par étape.

www.youtube.com/user/ 
HagerSchweiz

LinkedIn

Découvrez les nouveautés concernant 
notre offre en matière de produits 
et de solutions, nos formations, les 
évènements que nous organisons, les 
emplois que nous proposons et bien 
d’autres choses encore.

www.linkedin.com/company/ 
hager-schweiz

http://www.hager.ch/newsletter
http://www.youtube.com/user/
HagerSchweiz
http://www.youtube.com/user/
HagerSchweiz
http://www.linkedin.com/company/
hager-schweiz
http://www.linkedin.com/company/
hager-schweiz


39

Hager

Référence Désignation  E-No

Index des articles

Actionneurs KNX Secure JANGA-P1   
TYMS616D Hager actionneur-commutateur/jalousie 16/8-fois KNX Secure, 16 A, charge capa  405 432 546
TYMS620D Hager actionneur-commutateur/jalousie 20/10-fois KNX Secure, 16 A, charge capa  405 432 556
TYMS646R Hager actionneur de chauffage 6-fois, KNX Secure, avec regulator, 24/230 V 405 710 506
TYMS646T Hager actionneur de chauffage 6-fois, KNX Secure, 24/230V 405 710 206
TYFS110 Hager alimentation KNX 30V DC, 2 sortie, 1280 mA 405 800 636

elcom motion   
RTQ520X elcom motion Platine de rue écran tactile, caméra, lect. de carte Mifare 866 703 009
RTQ521X elcom motion Platine de rue écran tactile, caméra, lect. de carte Mifare, recon. Faciale 866 713 009
RTH303X elcom motion Carte d’access pour platine de rue avec écran tactile, lot de 3 pc. 866 603 009
RTH310X elcom motion Carte d’access pour platine de rue avec écran tactile, lot de 10 pc. 866 603 109
RTW021X elcom motion Boitier maconnerie pour écran tactile 964 940 009
RTW022X elcom motion Boitier à paroi mince pour écran tactile 964 940 109
RTW121X elcom motion Boitier en saillie pour écran tactile 964 941 009
TJA510N Hager Access Gate 2D/IP Passerelle 405 831 106
  
USB type C 65W PD  
WH57821500C kallysto.pro prise de charge USB type C PD 65W blanc ultra 960 840 408
WH55821500C kallysto.line prise de charge USB type C PD 65W blanc ultra 960 840 008
WH56821500C kallysto.trend prise de charge USB type C PD 65W blanc ultra 960 840 208
WH41821500C basico à encastrer prise de charge USB type C PD 65W blanc 960 840 103
  
kallysto.pro Orange  
WH27920206Z kallysto.pro plaque de recouvrement 1 × 1 orange 334 911 468
WH27580306C kallysto.pro prise 1 × type 13 orange 639 113 468
WH27620306C kallysto.pro prise 2 × type 13 orange 657 114 468
WH27640306C kallysto.pro prise 3 × type 13 orange 657 115 468
  
Combin. double robusto IP55  
WH36911900C robusto à ENC combinaison 2 × 1 avec interrupteur schéma 3 / prise type 13 IP55 blanc signal 640 530 003
WH36912000C robusto à ENC combinaison 2 × 1 avec interrupteur schéma 3 / prise type 23 IP55 blanc signal 640 540 003
WH36912300C robusto à ENC combinaison 2 × 1 avec 2 × prise type 13 IP55 blanc signal 640 570 003
WH36912400C robusto à ENC combinaison 2 × 1 avec 2 × prise type 23 IP55 blanc signal 640 580 003
  
BR-BIG   
BR12029016 Couvercle de canal d’allège BR 120 mm 127 513 372
BR1202A9016 Couvercle d’angle extérieur BR 120 mm 127 513 672
BR651701B9016 Base de canal d’allège BR 68 × 170 mm couv. 120 mm 127 512 172
BR651703B9016 Angle extérieur BR 68 × 170 mm couv. 120 mm 127 453 172
BR651704B9016 Angle intérieur BR 68 × 170 mm couv. 120 mm 127 551 372
BR651705B9016 Angle plat BR 68 × 170 mm couv. 120 mm 127 564 172
BR651706B9016 Plaque de fermeture BR/A 68 × 170 mm couv. 120 mm 127 536 672
BR651707B9016 Jonction de convercle, acier couv. 120 mm 127 541 172
BR651708B9016 Pièce en T en profilé de base BR 68 × 170B 127 473 172
BR65170WB9016 coll.pass.cloison, acier couv. 120 mm blanc 127 547 272
  
Canal de rangement sans halogène  
FZ441NHF Goulot jonction horiz 1 travées s.halo 822 812 144
FZ442NHF Goulot jonction horiz 2 travées, s.halo 822 822 144
FZ443NHF Goulot jonction horiz 3 travées, s.halo 822 832 144
FZ444NHF Goulot jonction horiz 4 travées, s.halo 822 842 144
FZ445NHF Goulot jonction horiz 5 travées, s.halo 822 852 144
FZ44V Connecteur pour goulotte jonction FZ 127 591 652
  
Travées hybrides  
UN41U1 Travée média, univers FW, 600 × 250 mm, QC 822 840 114
UN51U2 Travée média, univers FW, 750 × 250 mm, QC 822 850 114
UN61U2 Travée média, univers FW, 900 × 250 mm, QC 822 860 114
UN61U3 Travée média, univers FW, 900 × 250 mm, QC 822 860 124
UN71U3 Travée média, univers FW, 1050 × 250 mm, QC 822 870 114
UN71U4 Travée média, univers FW, 1050 × 250 mm, QC 822 870 124
UN81U3 Travée média, univers FW, 1200 × 250 mm, QC 822 880 114
UN81U4 Travée média, univers FW, 1200 × 250 mm, QC 822 880 124
UN41B1 Travée média, univers, 600 × 250 mm, QC 822 840 134
UN51B2 Travée média, univers, 750 × 250 mm, QC 822 850 134
UN61B2 Travée média, univers, 900 × 250 mm, QC 822 860 134
UN61B3 Travée média, univers, 900 × 250 mm, QC 822 860 144
UN71B3 Travée média, univers, 1050 × 250 mm, QC 822 870 134
UN71B4 Travée média, univers, 1050 × 250 mm, QC 822 870 144
UN81B3 Travée média, univers, 1200 × 250 mm, QC 822 880 134
UN81B4 Travée média, univers, 1200 × 250 mm, QC 822 880 144
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Hager

Référence Désignation  E-No

witty  
XEV1R22T2 Borne de charge witty share 1× 22 kW 3P 1× T2 IP 55  834 000 306
XEM510 Gestionnaire de charge pour 10 points de charge sans backend 834 990 014
XEM520 Gestionnaire de charge pour 20 points de charge avec backend 834 990 024
XEVA731 AC Câble de charge Mode 3 T2/T2 11 kW 20 A 3P 5 m 119 076 416
XEVA732 AC Câble de charge Mode 3 T2/T2 11 kW 20 A 3P 7,5 m 119 076 516
XEVA733 AC Câble de charge Mode 3 T2/T2 22 kW 32 A 3P 5 m 119 076 616
XEVA734 AC Câble de charge Mode 3 T2/T2 22 kW 32 A 3P 7,5 m 119 076 716
XEV1K22T2SEMC witty kit solaire 834 990 616
XEV1K22T2S Borne de charge witty solar 1× 22 kW 3P 1× T2 IP 55  834 000 206
XEM470 Contrôleur de gestion d’énergie flow 405 831 026
XEVA400 Kit de 20 cartes RFID 866 603 209
XEVA410 Kit de 3 cartes RFID 866 603 309
XEVA310 Autocollant pour borne de charge witty avec RFID 834 990 196
XEVA260 Carte communication pour witty start dans l’EMC 834 990 516
XEVA265 Kit RFID pour witty kit solaire 834 990 526
XEVA280 Carte GSM/LTE pour witty share 834 990 536
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