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4 Sommaire

Produits utilisés
et fonctionnement
souhaité

Un détecteur d’ouverture TRC301B
et un récepteur TRM694G.

Reporter I'état d’'un ouvrant sur
un récepteur micro module.
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Un seul détecteur par récepteur.
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4 Sommaire

Passage en mode
configuration des
produits

Faire un appui bref sur le bouton
“cfg” (configuration) a I'intérieur
du TRC301B.

Les voyants “cfg” s’allument
rouge fixe sur les 2 produits.
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4 Sommaire

Faire un appui long sur le bouton
“A“ en fagcade du module
TRC301B jusqu’au clignotement
rouge du voyant A.
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4 Sommaire

Choisir la fonction
on/off interrupteur
sur le TRM694G

Par appuis brefs et successifs
sur “fct” du récepteur rechercher
les couleurs vertes et rouges
clignotantes sur le voyant “fct”.

1x | 2x | 3x 4x o XX
® e | @ o | ...7c
o | on | off m'

:hager m
@ ¥ 1Rve94G

:hager



4 Sommaire

Validation du lien
entre le détecteur
et le récepteur

Faire un appui long sur le bouton
“fct” du récepteur jusqu’a ce que
le voyant “cfg” clignote, puis
relacher.
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Les voyants s’éteignent puis

se rallument. (“cfg“ en rouge
et “fct® en vert/rouge).
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4 Sommaire

Sortie du mode
programmation

Faire un appui bref sur le bouton
“cfg” du détecteur TRC301B.

Tous les voyants des 2 produits
s’éteignent.
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4 Sommaire

Essais

Aimant en position
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La led “fct” du récepteur est

allumée en

rouge fixe.
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4 Sommaire

Figer le détecteur
dans son état

Le fonctionnement peut étre figé
a ON ou a OFF par un appui bref
sur le bouton “A* le voyant
clignote une fois en rouge.

Pour revenir au fonctionnement
auto refaire un appui bref sur le
bouton “A” le voyant clignote une
fois en vert.

voyantA- @ voyant A- &
v ey
Fonctionnement Fonctionnement
fige auto

:hager



